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ACe produit doit étre installé conformément aux régles d'installation et de préférence par un
électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entrainer
des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer I'installation, lire la notice, tenir
compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

/ N

I'appareil sauf mention particuliere indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent
exclusivement étre ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute
ouverture ou réparation non autorisée annule I'intégralité des responsabilités, droits a remplacement
et ties. Utiliser excl les ac ires de la marque Legrand.




8 = === L (terre) = vert/jaune
- mm —— N (neutre) = bleu
mmmm | (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
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Démontage
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Montage

1 A Max.

(5) A la mise sous tension (réglage usine)
si la lumiére reste allumée plus de 2 min.,
utiliser le compensateur 0 401 39.

o X3 max. et 50 m max. |
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Maintenir le switch sur la position « A » de maniére a avoir

un fonctionnement en mode automatique de l'interrupteur.

\ 10 sﬁ] min.\U/ //

5lux  1275lux  1— AL—0
1: Allumage forcé ON
A: Auto ON/OFF
0: Extinction forcée OFF




