
INTERRUPTEUR 
AUTOMATIQUE 2 FILS 250 W
Blanc Déco

0 950 54

DétectionFixation
à griffes*

Fixation
à vis

(5) En cas de charge très faible, il peut être nécessaire d’utiliser le compensateur 0 401 39.

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Montage dans boîte profondeur 40 mm minimum.

(1) transformateur ferromagnétique (2) transformateur électronique (3) lampes fluocompactes
(4) lampes à LED

Pour allumer automatiquement au passage d’une personne.
S’installe à la place d’un interrupteur sans modifier le câblage (sans neutre).

(5)(5)(5) (5) 35°

230 V
50/60Hz

230 V
Max.
Min.

250 W1 A
3 W0,02 A

250 W1 A
3 W0,02 A

250 W1 A
3 W0,02 A

100 W0,4 A
3 W0,02 A

100 W0,4 A
3 W0,02 A

1 A
0,02 A

250 VA
3 VA

Lampes 
halogènesLampes TBTLampes TBTLED

LED

(1)(3)(4) (2)(2)
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Démontage

3 4 1 4 9 7 1 0 8 6 2 6 5

1 : Allumage forcé ON
A : Auto ON/OFF
0 : Extinction forcée OFF

1275 lux5 lux 1 A 0

10 sec. 10 min.

Montage

LE
10349A

A

1 A Max.

0 401 39

3 W min.

6 W min.

10 W min.
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1 A Max.

0 401 39

x3 max. et 50 m max.
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(5) À la mise sous tension (réglage usine)
si la lumière reste allumée plus de 2 min., 
utiliser le compensateur 0 401 39.
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