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Commutatori
Switches
Commutateurs
Schalter
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Commutatore Amperometrico unipolare, 4 posizioni
(1 di Riposo + 3 Amperometriche L1-L2-L3).

E

Single-Pole 4-position Ammetric Switch
(1 Reset + 3 Ammetric L1-L2-L3).

F

Commutateur d’ Ampérométre
4 positions 3 TI.

D

Einpoliger A-Meter-Umschalter
L1-L2-L3.
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Commutatore Voltmetrico, 4 posizioni
(1 di Riposo + 3 Concatenate L1-L2 / L2-L3 / L3-L1).

E

Voltmetric 5-position Switch
(1 Reset + 3 Line L1-L2 / L2-L3 / L3-L1).

F

Commutateur de Voltmétre
4 positions mesure Ph/Ph.

D

\oltmeterumschalter Phase-Phase
mit Nullstellung.
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Commutatore Voltmetrico, 7 posizioni (1 di Riposo
+ 3 Tensioni Fase-neutro + 3 Concatenate).

E

Voltmetric 7-position Switch (1 Reset + 3 Phase-
neutral + 3 Line Voltage).

F

Commutateur de Voltmétre
7 positions mesure Ph/Ph et Ph/N.

D

Voltmeterumschalter 7-stufig
Phase-Phase und Phase-Null mit Nullstellung



