Spinaci hodiny
AlphaRex3 D21 - 1 kanal s impulsni funkci

4126 31/ 32/ 33-047 61 / 63 / 6047 60 '1 I d®
MERECVELTEH SIOVCTC DA —— egran

/\ Bezpeénostni pokyny

Tento vyrobek musi byt instalovén podle instalacnich pokynd kvalifikovanym elektrikdfem. Nespravnd instalace a pouzivani
mohou zpUsobit Uraz elektrickym proudem nebo poZzar. Pfed vlastni instalaci si prectéte ndvod a vezméte v Gvahu speci-
fické vlastnosti prostoru a umisténi, kde bude vyrobek instalovan. Pristroj neotevirejte, nerozebirejte, neupravujte a neménte
pokud k tomu neexistuje zvldstni pokyn v nGvodu. Vsechny vyrobky Legrand smi oteviit a opravovat vyhradné pracovnici
vyskoleni a povéreni spolecnosti Legrand. Kazdé neopravnéné otevieni nebo oprava mé za nésledek ztratu vech odpo-
védnosti, prav na vyménu a zdruk. PouZivejte vyhradné dopliky znacky Legrand.

Zafizeni obsahuje primarni clanek LiMnO,. Po uplynuti Zivotnosti vyrobku se musi odborné vyjmout a zlikvidovat v souladu s
mistnimi z&konnimi ustanovenimi pro ochranu Zivotniho prostredi.
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Technické Udaje

4126 31 4126 32 4126 33
047 61 6047 60 047 63
pripojovaci napéti: 230V 50/60Hz | 120V 50/60Hz | 24V AC/DC
¢inny prikon: ca. 1TW
spinaci vystup: 1 prepinace 16A 250V~ cos ¢ = 1
paralelni kompenzace: 600W max. 70uF
presnost schodu: + 0,1 s/den (@
jednodratové vicedrétové Y
prifez pripojovaciho kabelu: 1,5...4 mm? 1,5...2,5 mm? max. 1,4 Nm
Programi: 56
z&loha chodu: 5 let
skladovaci teplota: -20 °C az +60 °C
provozni teplota: -20 °C az +55 °C
IP: 20

Obecné informace

» Uvedeni do provozu: Po pripojeni na sitové napéti zacnou hodiny pracovat s naposledy nastavenou funkci.
Nastaveni relé je dano aktudlnim programem.

e Z&loha chodu
- Osvétleni pozadi neni aktivni.
- Datovy kii¢ CTENI / PSANI pouze pres menu.




Pfipojovaci napéti L
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Ucinnost typ 1.B. str. D. 'i‘
IEC/EN 607530?1, IEC/EVN {)0730_2_7 4000 W 2000 VA 600 W 70uF 2000 W
Provoz v bézném prostred,
Montéz: Do rozvadéce —— @
Stupefi znedisténi: 2 E| Byl T / %
Spinaci vystup beznapétovy £ LED
Jmenovité impulzni napéti: 4 kV 2000 W 2000 W 2000 W 1000 W 1000 W




. volba menu, zpét v menu,
potvrzeni > 1 s = provozni ukazatel

@ potvrzeni vybéru nebo prevzeti parametrd

E] volba bodl menu nebo nastaveni parametr(
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0 Nastaveni jazykové verze 9 Nastaveni ¢asu/data, letniho ¢asu

Letni ¢as * 1 hod.
LFNGUREE Evropa: nastaveni ze zavodu
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9 Programovani

Program se sklddd z doby sepnuti, doby vypnuti a pfifazenych spinacich a vypinacich dno.
Programy s predem definovanymi spinacimi a vypinacimi dny: PO az NE, PO az PA, SO a NE; v tomto

pfipadé staci pouze nastavit spinaci Casy.
Po zvoleni INDIVIDUALNE je moZné spinaci
Casy prifazovat k libovolnym dndm.
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o Funkce

 Auto - automaticky rezim

e Trvani ZAP

e Trvani VYP

* Extra

Programem zadany spinaci stav

se vrati.
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S priftim G¢innym spinacim povelem prebirgji spinaci hodiny

opét funkci spindni a vypindni.
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e Nastaveni kontrastu
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0 Hodinovy test

PFi aktivovani se vystup zapne na 1 hodinu.
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Po jedné hodiné se hodiny automaticky vrdati k nastavené

funkci.




o Datovy kli¢
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Programy ze spinacich hodin pFenést na datovy kli¢ (KLIC PSAT)
Upozornéni! Stavaijici programy datového kli¢e budou prepsany.
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Programy z datového klice pfenést na spinaci hodiny (KLI€ CiST)
Upozornéni! Stavajici programy spinacich hodin budou prepsany.




@ Pocitadlo hodin provozu

Zobrazeni doby spindni relé od 0 do 065535 hodin a data posledniho vynulovani
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Q Ndahodna funkce

Funkce simulace pritomnosti.

Funkce je aktivni, naprogramované spinaci cykly obou kandld se ndhodné posouvaji v rozsahu + 15 minut.
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@ Kéd PIN (blokovani pFistupu)

Kéd PIN (PINCODE) aktivni: Obsluha spinacich hodin je moznd pouze po predchozim zadéni kédu PIN.
Po aktivaci kédem PIN je pristup k funkcim tlacitek a kdédi blokovén 1 minutu po poslednim stisknutim

tlacitka.
Blokovéni pfistupu je zrudeno vybérem moznosti PASIVNI nebo po vynulovéni (Reset).
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m Expertni rezim

V expertnim rezimu je pristroj rozsiren o dalsi funkce:
o Synchronizace sité ke zvyseni presnosti
o Cyklickd funkce

Pozor: Po prepnuti ze stavu AKTIVNI na PASIVNI budou dopliujici body nabidek opét skryty a viechna
nastaveni provedend v expertnim rezimu budou ztracena. Po opétovné aktivaci bude expertni rezim opét
realizovan v zakladnim nastaveni.
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@ Doba dovolenych

Po aktivaci probéhne program na dobu dovolenych mezi pocatecnim datem 0:00 hod. a koncovym datem
24:00 hod. (trvéni ZAP/VYP). Po jednorézovém probé&hnuti se musi tento program znovu aktivovat.
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@ Aktivace / deaktivace synchronizace v siti

Tato funkce je dostupnd v rezimu Expert.

Vychozi nastaveni je PASSIV. Ke zvySeni dlouhodobé presnosti chodu je vyhodné aktivovat v sitich 50/60 Hz

s frekvencnim vyrovnénim synchronizaci.
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@ Funkce cyklu
Tato funkce je dostupnd v rezimu Expert.

Pro cyklické prikazy k sepnuti je doba sepnuti stanovena zcela béznym zpUsobem operandem ,NEBO* v
programech viech typU. V rédmci téchto mezi potom probihd pevné stanoveny cyklus doby zapnuti a vyp-
nuti. Cyklus zacind vzdy dobou zapnuti.

Doba cyklu a ¢as zapnuti v rdmci cyklu jsou pro viechny Casy zapnuti stejné dlouhé. Doba trvani cyklu a cas
zapnuti mdZete stanovit nezdvisle na sobé v krocich po vtefindch. Pokud je doba zapnuti kratsi nez doba
cykly, bude cyklus pfisluinym zpisobem zkracen. Cas zapnuti z0stévd nezménén. Pokud je doba zapnuti
dokonce kratsi nez ¢as zapnuti, bude provedeno také zde prislusné zkraceni.
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Reset

Upozornéni!

Pamét se vymaze, viechny
nastavené Udaje se ztrati.

Stisknéte a podrzte 3 vtefiny
stisknuté, navic soucasné stisknéte

E] a pustte.

Nové se musi nastavit jozykova verze, Cas,
datum, letni/zimni as, spinaci casy.
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Pfed demontdzi modulu je nutné pristroj odpojit.
PFistroj pripojujte k napdjeni az po montdzi modulu.
PouZivejte vyhradné baterie typu &lanek Li (LiMnO2)
CR2477, 3V. Typ pro vysoké teploty min. +85 °C




