Kontaktur
AlphaRex:D21 - 1 Kanal
4126 31/32/33 -047 61/ 63 /6047 60

L1 legrand’

A Sikkerhedsregler

Dette produkt skal installeres i overensstemmelse med retningslinjer for installation og helst installeres af en kvalificeret elektriker. Ukorrekt
installation eller brug kan medfere fare for elektrisk sted eller brand. Inden installationen foretages, skal betjeningsvejledningen leeses, og
der skal tages hensyn til de specielle forhold pa det sted, produktet skal monteres. Apparatet ma ikke abnes, afmonteres, ombygges eller
eendresmed mindre dette er saerligt angivet i vejledningen. Alle Legrand produkter ma kun abnes og repareres af uddannet og autorise-
ret Legrand personale. Al ikke autoriseret abning eller reparation ophzever alt ansvar, samt al ret til udskiftning eller garanti. Der ma kun
benyttes tilbeher af maerket Legrand.

Enheden indeholder en LiMnO, primzercelle. Den skal fiernes efter drifttidens udlgb og bortskaffes miljgmaessigt forsvarligt i henhold til de
lovbestemmelser, der geelder i det pageeldende land.
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Tekniske data

4126 31 4126 32 4126 33
047 61 6047 60 047 63
Forsyningsspeending: 230V 50/60Hz | 120V 50/60Hz | 24V AC/DC
Forbruk: ca.1TW
Kontaktkapacitet: 1 omkobler 16A 250V~u cos ¢ = 1
Parallel kompensering: 600W max. 70uF
Gangngjagtighed: ~0,1s/dggn (@
enkelttradet flertradet Y
Klemmekapacitet : 1,5...4 mm2 1,5...2,5 mm? max. 1,4 Nm
Programmer: 56
Gangreserve: 5ar
Opbevaringstemperatur: -20°C til +60°C
Arbejds-/driftstemperatur: -20°C til +55°C
IP 20

Generelle informationer

* Idriftsaettelse: Efter tilslutning af netspaendingen starter uret med den sidste indstillede funktion.
Relaestillingen forindstilles af det aktuelle program.

» Gangreserve
- Baggrundsbelysning ikke aktiv.
- Datanggle LAS/SKRIV kun via menuen.
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Ugeoversigt over de programmerede teend- og
sluktider. Oplgsning 0,5 t

futo  od [+—— Koblingstilstand

Dag, klokkesleet, dato

Driftstilstand: Typ 1.B. S/R. T.
IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Drift i normale omgivelser
Montering: Monteres i fordelerskab
Tilstopningsgrad: 2
Koblingsudgang, potentialefri
Nominel impulsspaending: 4 kV
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Menuvalg, Tilbage til menu,
aktivering >1 sek. = driftsvisning

@ Bekreeftelse af valg eller godkendelse af parametre

E] Valg af menupunkter eller indstilling af parametre

Oversigt
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Dette symbol signalerer,
at valget er aktiveret.
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* Denne funktion er til radighed i CESHY
ekspert-tilstand. Tif




@ vaig af sprog @ Indstilling af kiokkeslzt/dato,
sommer-/vintertid

Europa: Indstillet fra fabrikken

LE?EG%UIHEEE Speciel: Omskiftning til og fra sommertid kan pro-
= — NG grammeres frit ved at indtaste en start-/ og slutdato.
E ) 10 Den aktiveres i de efterfglgende ar

altid pA samme ugedag, f.eks. sgndag.

n= -

e — )
Eilm] 1]
=M =
=

G = T I
bt 1} —
M= o
iz

-

E.DE. FF.. SUENEKRA
FIORSKE
2
AHEE, MEHL
FOLEKI FURKTION
RUEZKLI HeETL
RUSS! FROGRAN
Tk G
ADRTD
f]/ﬂ SOMMERTID [J Y
SOMMERTID
ELUROFA
s
FAEsIY
SPECIEL —
B MAHED
SOMMERTID F
ETART
BATE
SLUT
BATO




9 Programmering

Et program bestar af en taendingstid, en sluktid og tilherende teend- og slukdage.

Programmer med fordefinerede taend-/slukdage: MA til S@, MA til FR, L& og SJ, her er det kun ngdvendigt
at indstille taend-/sluktiderne. OFRET

Hvis der veelges INDIVIDUEL, o ?
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KRONO = tidsmaessig kronologisk raekkefglge af til-/frakoblingerne i en uge.
= i Ige de er blevet indtastet
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¢ Auto - automatisk drift

EML

g
Fl
* Permanent TIL ngEﬁH \m
11,
* Permanent FRA EB,:‘QE;FE...._
. Ekstra nosTiltieE UL
Den koblingstilstand der forindstilles af programmet, vendes om. FUNKTION
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o Datanggle
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Overforsel af programmer fra kontakturet til en datanagle (SKRIV PA NOGLE)
Bemaerk! Eksisterende programmer pa datangglen overskrives.
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Overfarsel af programmer fra dataneglen til kontakture (INDLAS FRA NGGLE)
Bemaerk! Eksisterende programmer i kontakturet overskrives.




@ Time tzeller

Visning af releetilkoblingsvarigheden fra 0 til 65535 t og datoen for den sidste nulstilling.
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Q Tilfeeldighedsfunktion

Funktion til simulering af tilstedevaerelse.
Funktion aktiv, de programmerede koblingscykluser forskubbes tilfeeldigt inden for et omrade

pa = 15 minutter.
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@ Pinkode (adgangssparre)

PINKODE ACTIVE: Kontakturet kan farst betjenes, nar PINKODEN er indtastet.

Adgangsspaerren ophaeves, nar der er valgt PASSIV, eller efter et reset.
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m Ekspert-tilstand

Ekspert-tilstanden udvider enheden med flere funktioner:
» Netsynkronisering til forbedring af preecisionen
* Cyklusfunktion

OBS: Ved skift fra AKTIV til PASSIV skjules de ekstra menupunkter igen, og alle indstillinger i ekspert-til-
stand gar tabt.
Efter ny aktivering eksekveres ekspert-tilstanden igen med grundindstillingerne.
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@ Ferietid

Efter aktiveringen udfgres ferieprogrammet mellem 0:00 p4 startdatoen og 24:00 pa slutdatoen (perma-
nent TIL/FRA). Nar ferieprogrammet er udlgbet en gang, skal det aktiveres igen.
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@ Aktivering / deaktivering af netsynkronisering

Denne funktion er til radighed i ekspert-tilstand.

PASSIV er forudindstillet. For at @ge gangngjagtigheden pé langt sigt anbefales det at aktivere synkronise-

ringen i 50/60 Hz-net med frekvensudligning.

T " 5 SYHC
Furion | |TREETEMINGE O RETIY
fHoaTiL TFELLER FRZSIY

Lk |
fie g R

LR FER. LR M
TROSTILL THisE e

I

BE0O




@ Cyklusfunktion
Denne funktion er til radighed i ekspert-tilstand.

For cykliske omskiftningskommandoer fastlaegges aktiveringsvarigheden helt normalt med Eller-forbindelse
for alle typer af programmer. Inden for disse graenser afvikles en fast cyklus med Taendt- og Slukket-tid.

Cyklussen starter altid med Taendt-tiden.

Cyklusvarighed og Teendt-tid i en cyklus har samme laengde for alle Taendt-tider. Cyklusvarighed og Teendt-
tid kan fastlaegges uafheengigt af hinanden i sekund-trin. Hvis aktiveringsvarigheden er kortere end cyklus-
varigheden, afkortes cyklussen tilsvarende, og Taendt-tiden forbliver uaendret. Hvis aktiveringsvarigheden

endda er mindre end Teendt-tiden, afkortes denne ogsa tilsvarende.
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Enheden skal frigives, far modulet afmonteres.

Reset Forsyn fgrst enheden med spaending igen efter montering
Bemeerk! o af modulet.

Hukommelsen slettes, alle indstillede Brug kun batterier af typen Li-celle (LiMnO2) CR2477, 3 V.
data gar tabt. Hgijtemperaturtype min +85 °C.

Tryk pd i over 3 sekunder, tryk

samtidig pa E] og slip den.

Sprog, klokkeslaet, dato, sommer-/
vintertid, teend-/sluktider skal indstilles igen.
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