Interruptor horario
AlphaRex3 D21 - 1 canal

4126 31/ 32/ 33 - 047 61/ 63 / 6047 60 L'1 I d®

/\ Indicagdes de seguranca

A aplicagdo e/ou a montagem devem unicamente ser efectuadas por um técnico especializado! No caso de um falso manuseio
com este produto existe um perigo de vida devido a um choque causado pela corrente eléctrica! Existe um perigo de incéndio

e de vida no caso de uma instalagéo errada! Nao abrir o aparelho! Ler as Instrugdes de servigo antes de efectuar a instalagao,
observar o ocal de montagem especifico ao produto, e utilizar unicamente os acessor ios originais! Todos os produtos da empre-
sa Legrand devem ser abertos e reparados exclusiva mente pelos colaboradores particularmente formados e instruidos da empre-
sa Legrand. Todos os direitos a responsabilidade, a indem nizagéo e a garantia atingem o seu termo quando o produto é aberto e
reparado sem autorizagdo. O aparelho contém uma célula primaria LiMnO,. Esta tem que ser removida profissionalmente depois
do fim da vida util do produto, e ser eliminada ecologicamente segundo as prescri¢gdes legais especificas nos diferentes paises.
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Caracteristicas técnicas

4126 31 4126 32 4126 33
047 61 6047 60 047 63
Alimentacgao: 230V 50/60Hz | 120V 50/60Hz | 24V AC/DC
Absorcao de poténcia efectiva: aprox. 1 W
Contacto de saida: 1 comutador 16A 250V~ cos ¢ = 1
Fluo compensada paralelo: 600W max. 70uF
Pecisao do reldgio: ~0,1s/dia @
condutores rigidos condutores flexiveis Y
Capacidade dos bornes: 1,5...4 mm? 1,5...2,5 mm? max. 1,4 Nm
Programas: 56
Reserva de marcha: 5 anos

Temperatura de armazenagem: -20°C a +60°C
Temperatura de utilizagdo: -20°C a +55°C
IP 20

Informacgdes gerais

 Colocacdo em funcionamento: O interruptor inicia com a ultima fungao regulada depois de ter aplicado
a tensdo de rede. A posicao do relé é prescrita pelo programa actual.

* Reserva de corda
- lluminagao do fundo nao activa.
- Codigo de dados LER/ESCREVER s6 através do mend.




=

e@e 00
L N

Alimentagao

06121624'1.

HIC

-

Fungdo — |

TUE 14:00:00
04 N0 E011 [

Assento para cédigo
de dados\@ 0e®

TN 14
CODD

max. 16 A T
e <$>
max. 250 V AC N

Vista de conjunto semanal dos tempos de manobra
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IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Funzionamento in ambiente solito

Montagem: Montagem do distribuidor
Grau de sujidade: 2
Contacto de saida isento de potencial

Tensao de impulso nominal: 4 kV
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Selecg¢do do menu, voltar para tras no menu,
accionamento >1s = Indicagéo de servigo

@ Confirmacao da selecgao ou aceitagado dos parametros

B Selecgao dos pontos do menu ou regulagédo dos parémetros.
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* Disponivel apenas no modo ESPECIAL
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“ . Hora/Data, regular a hora de
Regular a lingua

verdol/inverno
Hora de verdao x1h
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9 Programacao
Um programa compde-se da hora tempo de ligagao, da hora de desligagao e dos dias de ligacdo e de des-

ligacdo atribuidos. Programas com os dias de ligagéo/desligacao pré-definidos: SEG. a DOM.,

SEG. a SEX., SAB. e DOM., unicamente
os tempos de manobra tém que ser

regulados para isto.
Os tempos de manobra podem ser atribuidos P r—
a quaisquer dias com a regulagéo INDIVIDUAL. | ..~
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o Métodos de operacéo

e Auto - Servigo automatico HEHH':;HI:I -

« Duragdo LIGADO BEERT0A | N\

« Duragio DESLIGADO SR DRpOS

« Extra OFGOES JL

O estado de comando previsto pelo programa é invertido. FUNGAD

O interruptor horério aceita novamente a ligacdo e a desligacdo com BUTD W

a proxima ordem de comando eficaz. EERM. o0
EXTRA

o Teste de 1 hora

A saida é ligada para uma hora no caso de uma

e Regulag¢ao do contraste

activagao.
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O relodgio volta automaticamente para a fungéo regulada
depois de uma hora.




0 Cédigo de dados
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Transferir os programas do interruptor horario ao cédigo de dados (ESCREVER O CODIGO)
Indicacao! Os programas existentes do codigo de dados sao sobrescritos.
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Transmitir os programas do cédigo de dados para os interruptores horarios (LER O CODIGO)
Indicacao! Os programas existentes do codigo de dados sdo sobrescritos.




@ Contador das horas de servigco

Indicagéo do tempo de ligagéo do relé, de 0 a 65535 horas e da data da ultima reposicao.
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Q Funcao de acaso
Fungéo para a simulagédo de presenga.

Funcgéo activa, os ciclos de comando programados dos dois canais sdo deslocados ao acaso dentro

de * 15 minutos.
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@ Codigo PIN (bloqueio de acesso)

CODIGO PIN activo: O temporizador s6 pode ser operado apds introdugéo prévia do CODIGO PIN. Com
o codigo PIN activado, o acesso as fungdes de teclas e de chaves permanecera bloqueado 1 minuto
depois de premir a tecla.

Para desbloquear, seleccionar PASSIVO ou premir a tecla RESET.
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m Modo ESPECIAL

O modo Especial amplia o equipamento com fungdes adicionais:
« Sincronizagao de rede para melhorar a precisdo
* Fungao de ciclo

Atencdo: Ao comutar de ATIVO para PASSIVO os elementos do menu desaparecem e todas as regulagdes
no modo ,Especial” sdo
perdidas. Apos nova activagdo, o modo ,Especial“ é executado novamente com as regulagdes basicas.
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@ Tempo de férias

O programa para as férias é executado depois da activacédo entre a data inicial 0:00h e a data final 24:00h
(duracdo LIGADO/DESLIGADO). O programa para as férias tem que ser reactivado depois de ter
passado uma vez.
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@ Actuacao / Desactuagao da sincronizagao da rede

Esta fungao esta disponivel no modo ,Especial“.

PASSIVO & regulado antecipadamente. E vantajoso, para regular a precisdo de relogio a longo prazo, acti-
var a sincronizagao para a frequéncia de rede de 50/60 Hz.
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@ Funcao do ciclo
Esta fungéo esta disponivel no modo ,Especial®.

Para os comandos de ligagao ciclicos, o periodo de ligagédo € definido normalmente por meio da fungao
,OU"“ de todos os tipos de programas. Dentro desses limites, decorre um ciclo fixo de tempo de ligagédo e
desligamento. O ciclo comega sempre com o tempo de ligagao.

A duragao do ciclo e o tempo de ligagdo dentro do ciclo sdo os mesmos para todos os tempos de ligagao.
A duragao do ciclo e o tempo de ligagdo podem ser definidos de forma independente em intervalos de
segundos. Se a duragao da ligagéo for menor do que a duragao do ciclo, o ciclo sera diminuido correspon-
dentemente, o tempo de ligagdo permanece inalterado. Se a duragao da ligagéo for até menor do que o
tempo de ligagdo, este também sera diminuido de forma correspondente.
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Reset

Indicacgao!

A memoria é anulada, perdem-se
todos os dados regulados.

Premir @ por mais de 3 segundos,
adicionalmente premir ,
ao mesmo tempo, e soltar.

A lingua, a hora, a data, a hora de
verao/inverno, os tempos de manobra tém
que ser regulados novamente.
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Antes da montagem do mddulo o aparelho tem de ser
desligado.

O aparelho é alimentado com tensao apenas apdés a mon-
tagem do modulo.

Tipo de pilha: Pilha de litio CR2032, 3V. Tipos de alta
temperatura min. +85 °C.




