Zaman saati
AlphaRex:D21 - 1 cikis
4126 31/32/33-047 61/63/6047 60

L1 legrand’

A Biztonsagi Utmutatasok

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszerstlen felszerelés és haszndlat dramités vagy
elektromos taz kockdzataval jér. Felszerelés elstt olvassa el a haszndlati utasitést, vegye figyelembe a ter-
mékspecifikus szerelési korilményeket. Ne szedje szét a terméket. Legrand terméket kizdrdlag a Legrand dltal
képzett és elismert szakember szedheti szét és javithatja meg. llletéktelen személy dltal tértént beavatkozas
esetén minden garancidlis, csere vagy szavatossagi igény megszonik. Csak eredeti Legrand tartozékot hasz-
ndlion. A berendezés LiMnO, primercellat. A termék élettartamdnak végén a cellat szakszerien ki kell venni és az adott
orszagban érvényes specidlis torvényes rendelkezéseknek megfelelsen kell hulladékként elszdllitani azt.
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Teknik ozellikler 412631 4126 32 4126 33
047 61 6047 60 047 63

Besleme: 230V 50/60Hz | 120V 50/60Hz | 24V AC/DC
TUketim: ca.1TW
Cikis sayisi: 1 enversér kontaklh 16A 250V~p cos ¢ = 1
Paralel takilabilen floresan: 600W max. 70uF
Saatin hassasiyeti: + 0,1 s/nap

sert kablo yumuRak kablo
Baglanti uclarinin kapasitesi: 1,5...4 mm? 1,5...2,5 mm?
Maksimum program sayisi: 56 program
Rezerv siresi: 5yl
Sakloma sicakhd: -20 °Cila +60 °C
Kullanim sicaklig:: -20 °Cila +55 °C
IP: 20

B
(max. 1,4 Nm

Genel bilgiler:

e Devreye alma: Zaman saati enerjilendiginde en son kaldigi yerden ¢alismaya devam eder.

Roélenin durumu program tarafindan belirlenir.
¢ Beslemenin kesik oldugu durumda
- ekran kararnir
- Program transfer modiiline meni aracih@iyla ulasihr
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Tesir tOrd: Typ 1.B. S. T.

IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Normal ortamlarda isletim

Montaj: Dagitici

Kirlenme derecesi: 2

Potansiyelsiz anahtarlama cikisi
Ebatlandirma pik gerilimi: 4 kV

Cikisin durumu

Gin, saat, tarih
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. Meninin secimi, menlye dénUs,
2 s. boyunca basilarak ana menilye donis

@ Secimin onaylanmasi ve parametrelerin yeniden kullanimasi

E] MenU basliklarinin secilmesi veparametrelerin ayarlanmasi

Genel bakis
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Bu sembol, secimin aktif
oldugunu gosterir.

* Sadece UZMAN modunda mevcuttur
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9 Temel ayarlari

Yaz saati +/- 1 saat

Fabrika ayarl Avrupa,

ABD, secimi

(Avrupa, mart ve ekim aylarinin son Pazar gini)

- Yaz/kis saat dedisim zamanini ayarla-yabilme imkani
(hafizaya alabilme)

HEHL
FORHESIYOM
B ARLAR

Ay ARL AR
SEFATTARIH

f}’n WAZ SAATI

YAZ SAATI
AURLFR

AED
HIREIR

OZEL —

o
= T

I— Db




9 Programlama

veya her gini tekrarlanabilir.

Istenen giinler énceden belirlendikten
sonra geriye sadece devreye giris ve
¢ikis saatlerinin girilmesi kalir.
"RASTGELE” mod, kendi 6zel saat ve
gunlerinin ayarlanabilmesini saglar.
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AYRINTILI = hafta icindeki programlarin kronolojik olarak siralamasi
GIRILENLER = programlarin devreye girme sirasina gore listelenmesi

Bir program, bir gin icin bir baslangic ve bir bitis zamanlarindan olusur. Ayni program haftanin bazi ginleri
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0 Calisma modilari

e Oto - Otomatik mod

» SUREKLI AGCIK

» SURE KAPALI

* EKSTRA

Cikis ters konum alir Bir sonraki déngide normall
haline déner.
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Aktiflestirme durumunda, cikis 1 saat devreye sokulur.
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1h sonra, saat otomatik olarak ayarlanmis fonksiyona geri
doner.




o Veri anahtari
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Programlarin saatten bir veri anahtarina aktariimasi ANAHTAR YAZMA
Bilgi! Mevcut veri anahtari programlari silinir ve Gzerine kayit yapilir.
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Veri anahtari programlarinin saate aktariimasi ANAHTAR OKUMA
Bilgi! Mevcut saat programlari silinir ve Uzerine kayit yapilir.




@ Uzemoéra szamlalé

En son hafizay sifirlama tarihini ve rélenin ON pozisyonda oldugu toplam sireyi gdsterir (0 ila 65535 saat).
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Q Rasgele ¢alisma

Hazir bulunma similasyonu igin fonksiyon.
Bu calisma sekli secildiginde her iki kanalin da anahtarlama programlari +/- 15 dakikalik bir sire iginde
tesadifi olarak kaydirilir.
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@ Pin kodu (giris blokaji)

PIN KODU aktif: Zaman saatinin kumandasi ancak PIN KODU girilerek miimkindir. Pin kodu aktive edildiginde
tuslqro ve anahtar fonksiyonlarina erisim son tus basimindan 1 dakika sonra bloke edilir.
PASIF modu secilerek veya Reset sonrasi erisim blokaji kaldirilir.
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m Uzman modu

Uzman modu cihaz fonksiyonlarina bazilarini daha ekler:
o Calisma hassasiyetini iyilestirmek icin sebeke senkronizasyonu
o Periyot fonksiyonu

Dikkat: AKTIF modundan PASIF moduna gecildiginde ek meni noktalari tekrar gizlenir ve uzman modunda
yapilan tim ayarlar kaybolur. Yeniden aktive edildikten sonra uzman modu tekrar temel ayarlarla ¢alistirilir.
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@ Tatil donemi

Aktif hale getirildikten sonra tatil programi baslangic gini saat 00:00'dan bitis gini 24:00 ‘a kadar
devrede kalir (Zorla calistirma/zorla durdurma). Program bir kere devreye girdikten sonra tekrar etmesi
istenirse yeniden aktif hale getiriimelidir.
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@ Sebeke senkronizasyonunun aktive / deaktive edilmesi

PASIF fabrika cikisi ayardir.

Uzun vadede calisma hassasiyetini arttirmak icin, frekans denklestirmeli 50/60 Hz sebekelerde

senkronizasyonu aktiflestirmekte fayda vardir.
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@ Periyot fonksiyonu
Bu fonksiyon sadece uzman modunda mevcuttur.

Periyodik salt komutlari icin agma siresi her tip programin “Veya” bagi ile normal sekilde belirlenir. Bu sinirlar
dahilinde acma ve kapatma saatinden olusan sabit bir periyot isler. Periyot daima a¢ma saatiyle baslar.
Periyot sUresi ve periyot dahilinde acma saati tUm acma saatleri icin esit uzunluktadir. Periyot siresi ve acma
saati birbirinden bagimsiz olarak saniyelik adimlarla belirlenebilir. A¢ma siresi periyot siresinden daha kisa
ise, periyot uygun sekilde kisaltiir ve agma saati ayni kalir. A¢ma siresi agma saatinden de kisa ise, bu sire

de uygun sekilde kisaltilir.
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Sifirlama (Reset)

Dikkat!
Bu islem sonrasinda, girilmis olan tim bilgiler
kaybolur.

tusunu 3 saniyeden uzun basili tutun,

ayrica E] tuslarina ayni anda basin

ve birakin.

Dil, saat, tarih, yaz/kis saatleri, programlan-
mis olan saatler yeniden ayarlanmalidir.
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ModUlU ¢cikarmadan 6nce cihazin elektrik baglantisi kesilme-
lidir.

Cihazin elektrik baglantisini ancak modili monte ettikten
sonra yapin.

Sadece Li hicre (LiIMnO,) CR2477, 3V pil modelini kullanin.
Yuksek sicaklik modeli, en az +85 °C




