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Instruction sheet
Instrucciones de uso
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Partitore
Verteilerdose
Répartiteur
Distribution box
Caja de derivacion
Verdeler

Miscelatore
Weiche
Coupleur

Aerial coupler
Mezcladores
Koppelaar

Derivatore
Abzweigdose
Dérivateur
Branching box
Caja de derivacion
Aftakdoos

Amplificatori
Verstarken
Amplificateurs
Amplifiers
Amplificadores
Versterkers

- Impiegare cavo coassiale con
impedenza caratteristica 75Q.

- Koaxialkabel mit Wellenwiderstand 75Q

verwenden.

- Employer du cable coaxial isolé avec
impédance nominale 75Q.

- Use coaxial cable with characteristic
impedance 75Q.

(9%)

- Utilizar cable coaxial con impedancia de 75Q.

- Gebruik coaxiaalkabel met karakteristie
impedantie 75Q.
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- Resistenza terminale per ultima presa di - Evitare curvature a raggio troppo piccolo e
HC/HD/HS4202P 5 ogni colonna. 6 schiacciamenti del cavo coassiale. 7
—_— L/N/NT/C4202P - Abschlubwiderstand fur Endsteckdose. - Biegeradien zu kleine un Pressungen des
,% L/N/NT/C4202P/2 - Résistance terminale pour derniére prise de Koaxialkabels wermeiden.
R chaque colonne. - Eviter des rayons de courbure trop petits et la
AS173P - AS173P/2 - Terminating resistor for last outlet of each main compréssion du cable coaxial.
AM5173P - AM5173P/2 line. - Avoid small bending radius and compression
4673P - 5173P - Resistencia terminal para base de enchufe of the coaxial cable.
terminal de linea. - Evitar curvaturas de radio demasiado pequefio y
_’_] = @ [L - Eindweerstand voor het laatste stopkontakt van aplastamento del cable coaxial.
® 1l elke hoofdleiding - Vermijd sterke buiging van de coaxiaalkabel, om
- "' (Vi hem niet te pletten
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Ap= Attenuazione di passaggio Ad= Attenuazione diretta o di derivazione Zo= Impedenza caratteristica 8

Durchgansdampfung
Atténuation de passage

AnschluBdémpfung
Atténuation de dérivation

Wellenwiderstand
Impedance nominale

Through loss attenuation Side loss Nominal impedance
Atenuacion de paso Atenuacion directa o de derivacion Impedancia
Doorgangsdemping Aftakdemping Nominale impedantie
B1 FM VHF UHF SATIF | Zo J—
40-68 |87,5-108[120-470|470-862| 950-2250 T /—}Ad
MHz MHz MHz MHz MHz Q
HC/HD/HS/L/N/NT/C4202P AL
L/N/NT/C4202P/2 Ad (dB) || 14 B -5
A5173P - A5173P/2 - AM5173P
AM5173P/2 - 4673P - 5173P Ap (dB) || <15 B ﬂ
HC/HD/HS/L/N/NT/C4202PT
A5173PT - AM5173PT - >
4673PT - 5173PT Ad (dB) 10 - Ap
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