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93691 PANTIN Cédex
Téléphone : 01 48 10 69 50 – Télécopie : 01 48 10 69 59

La colonnette à roulettes est composée de :

• Corps 1 compartiment 2 faces à clippage direct
• 7 prises 2 P+T 230V (4 sur une face et 3 sur l’autre)
• 4 accessoires Normaclips
• 4 mètres de cordon type H05VVF 3G1,5²
• 1 prise double USB 2400Ma
• Couvercles de 45 mm
• Liseré LED bleu de mise sous tension
• Capots
• Pied métallique couleur alu (6 kg) équipé de 4 roulettes et 
de 4 range cordons
• Tablette blanche en Corian©
• Visserie
• Liaison de masse

 

La colonnette roulante est idéale pour y poser un 
vidéoprojecteur, un ordinateur (charge maxi 20 kg)
Posée sur roulettes, la colonnette est aisément déplaçable.
Lieu d’installation : salle de réunion, salle de conférence, 
bureaux, etc.
Le pied est spécialement conçu pour permettre à la colonnette de 
venir au plus près d’un bureau.

 

Complète : H = 750 L = 580 l = 360
Tablette : 580 x 360 x 12
Pied : 400 x 360 x 10

Tension assignée : 250 V (tension maxi admissible)
Courant :: 16 A
Fréquence : 50 Hz courant alternatif

Performances et caractéristiques électriques du chargeur USB :
se reporter à la fiche technique du chargeur USB réf. LG-079394

1. DESCRIPTIF & COMPOSITION 2. INSTALLATION (suite)

2. INSTALLATION

4. SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

3. DIMENSIONS



2/5

Colonnette roulante

Fiche technique : F02474FR/05                                                                        Mise à jour le : 21/12/2021                         Créée le : 01/02/2018

Référence(s) : PW32317 - 980983

J 5.1 Classification des systèmes de colonnes/colonnettes suivant la Norme EN 50085-1 & EN 50085-2-4 

Colonnette roulante

6.2 Résistance aux chocs pendant l’installation et l’usage 2 J

6.3 Température minimale de stockage et de transport -25°C

6.3 Température minimale d’installation et d’usage -5°C

6.3 Température maximum d’usage 60°C

6.4 Non propagateur de flamme Non propagateur

6.5 Continuité électrique oui

6.6  Caractère électriquement isolant Non électriquement isolant

6.7  Degré de protection de l’enveloppe IP10

6.9 Mode d’ouverture avec un outil

6.101 Traitement du sol Traitement Sec

6.102 2 Résistance à une charge verticale Non appliquable

Impédance électrique 5mΩ/m

Section transversale Cordon 3 G1,5

Protection contre les chocs mécaniques IK07

J 5.2 Autres caractéristiques

Matières RoHs Directive européenne 2002/95/CE : 27/01/2003

Profils Environnementaux Produits :  disponible Fiche PEP

Peinture Norme Internationale DIN EN ISO846

Consommation du liseré led 6 W

Corps et couvercles Aluminium anodisé

Capots ABS

Pied Acier peint époxy

Tablette Corian© (voir § 7.1 & 7.2) 

Roulettes Plastique

Range cordon Alu

Platines Acier

Emballages Carton

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET NORMES

6. CARACTERISTIQUES MATIERE 
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J 7.1 Caractéristiques

7. CORIAN
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J 7.2 Nettoyage

7. CORIAN (suite)
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980983

Roll & Plug
Capot

PIECES DETACHEES

1 cpt PW32317

8. PIECES DETACHEES


