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J Colonnettes Universelles 1 ou 2 compartiments

Gamme & Caractéristiques : 
 . blanc = RAL 9003
 . noir    = RAL 9017

Universelles couleur corps couvercle 0,3m 0,68m

1 cpt 
U 

blanc

alu alu

6 531 00 6 531 03

noir 6 531 02 6 531 05

2 cpt 
U

blanc 6 531 20 6 531 23

noir 6 531 22 6 531 25

 

chapeau en ABS

capots en ABS

accessoires de �xation 
en acier

platine de �xation 
en acier

corps

couvercles

x1 liaison de masse

                                          
6 531 00/02 6 531 03/05 6 531 20/22 6 531 23/25

1. DESCRIPTIF & COMPOSITION

Installation en intérieur uniquement. Bien respecter les règles 
d’installation électrique et de mise à la terre. A utiliser avec 
l’appareillage Arteor et Mosaic.

L’alimentation des colonnettes doit se faire par câbles. Bien respecter 
les longueurs mini de câble ou gaine à l’entrée de la colonnette comme 
indiqué sur les schémas ci-dessous.

 

L’arrivée des câbles peut être réalisée par le sol, via faux plancher/
passage de plancher, ou par le plafond avec les kits d’extension Ovaline 
kits références 6 530 63/65.

Installation compatible avec les passages de plancher 
- 50x12 référence   0 300 92
- 75x18 références 0 300 88/90/91/93
- 92x20 références 0 328 00
Afin d’assurer une sécurité maximale et une pérennité de l’installation, 
les colonnettes doivent être vissées, au sol via la platine.

 

Les colonnettes (1 et 2 compartiments) peuvent être mobiles, si 
associées au pied métallique (6 kg) références 6 530 86.
En configuré, les colonnettes peuvent avoir une hauteur maxi de 1,30m..

Ø 6 mm

  2. INSTALLATION
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J 3.1 Colonnettes 1 compartiment réf. 6 531 00/02/03/05

Entraxes de fixation au sol des platines
Pour colonnettes 1 compartiment références 6 531 00/02/03/05

300 
mm

680 
mm

125 mm

68.5 mm

6 531 00/02 6 531 03/05

J 3.2 Colonnettes 2 compartiments réf. 6 531 20/22/23/25

Entraxes de fixation au sol des platines
Pour colonnettes 2 compartiments réf. 6 531 20/22/23/25

6 531 23/25

300 
mm

680 
mm

6 531 20/22

125 mm

125 mm

3. DIMENSIONS 3. DIMENSIONS (suite)
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & NORMES

J 4.1 Selon Classification des systèmes de colonnes /colonnettes suivant la norme EN 50085-1 et EN 50085-2-4

Colonnette 

6.2 Résistance aux chocs pendant l’installation et l’usage 2 J

6.3 Température minimale de stockage et de transport -25°C

6.3 Température minimale d’installation et d’usage -5°C

6.3 Température maximum d’usage 60°C

6.4 Non propatageur de la flamme Non propagateur

6.5 Continuité électrique oui

6.6 Caractère électriquement isolant Non électriquement isolant

6.7 Degré de protection de l’enveloppe IP 3XD

6.9 Mode d’ouverture avec un outil

6.101 Traitement du sol Traitement Sec

6.102 Résistance à une charge verticale Non appliquable

Impédance électrique 5mΩ/m

Section transversale voir tableau catalogue

Protection contre les chocs thermiques IK07

J 4.2 Composition des systèmes de colonnette suivant EN50085-1 et EN5085-2-5

Designation Références

1 compartiment 6 531 00/02/03/05

2 compartiments 6 531 20/22/23/25

J 4.3 Autres caractéristiques

Matières RoHs Directive européenne 2002/95/CE du 27 janvier 2003

Profils Environnementaux Produits disponible Fiche PEP

Peinture Norme Internationale DIN EN ISO846
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4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & NORMES (suite)

J 4.4 Capacités de câblage CV 80 (universel)

Sec�on (mm²)

Ø7 mm

Ø9 mm

Ø11 mm

Ø7 mm

Ø9 mm

Ø11 mm

Ø7 mm

Ø9 mm

Ø11 mm

Ø du
câble

Ø du
câble

Ø du
câble

Selon l'arrivée des câbles

50

28

4

70

26 6

16

34 12

Kit Ovaline

1 2

44 32 44 26

72 50 62 42

84 58 90 70

6900 5050 6170 4280

J K L M

PROFILS COLONNETTES

1 COMPARTIMENT 2 COMPARTIMENTS
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J 5.1 Kit d’extension Ovaline réf. 6 530 63/65

 

1 cpt

Références Capots bas* Corps Couvercle

6 530 63
ABS 

blanc aluminium 
anodisé

PVC
gris6 530 65 noir

Ce kit permet une arrivée esthétique et soignée des câbles venant du 
plafond.

Descriptif et composition :

5. ACCESSOIRES 5. ACCESSOIRES (suite)

capots hauts en ABS gris et 
platine de �xation en acier

capots bas en ABS  *

corps en aluminium anodisé 
+ couvercle PVC gris

 

Installation sur une colonnette

Adaptable seulement sur colonnettes 1 compartiment
réf. 6 531 00/02/03/05
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5. ACCESSOIRES (suite) 5. ACCESSOIRES (suite)
J 5.2 Pied réf. 6 530 86/89 et jeu de 4 roulettes réf. 6 530 88
5.2.1 Pied réf. 6 530 86/89

Références Couleurs

6 530 86 blanc

6 530 89 noir

Dimensions : 400x360x10 mm
Matière : Acier
Associé à une colonnette de 1 ou 2 compartiments, ce pied métallique 
de 6 Kg rend votre colonnette, mobile tout en lui assurant une stabilité 
optimale

5.2.2 Jeu de 4 roulettes réf. 6 530 88

Jeu comprenant 4 roulettes
Matière : Plastique
En associant 1 jeu de roulettes à votre colonnette mobile, elle devient 
roulante.

J 5.3 Table blanche réf. 6 530 84

Matière : Corian© (cf § 6.1)
Dimensions : 580 x 360 x 12 mm
Charge maximale autorisée : 20 kg

Table pouvant être associée à une colonnette 1 ou 2 compartiments.

J 5.4 Cloison de séparation partition réf. 6 531 69

Permet la séparation dans un même compartiment entre courant fort et 
courant faible.
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Pour colonnette universelle 1 compartiment

Pour colonnette universelle 2 compartiments

Matière : aluminium

J 5.5 Supports pour appareillage modulaire

Références Couleurs

0 310 69 blanc

6 530 75 noir

Pour le montage d’un appareillage modulaire. A associer à 2 éléments 
d’espacement passe-fils 0.5 module réf. 4 063 07 

Capacité : 1 module

Equipé d’un capot de protection pour éviter les déclenchements 
intempestifs

Matière : ABS (partie arrière) + PC (partie avant)

  

J 5.6  Support réf. 6 531 78

Support pour montage appareillage Mosaic 2 et 3 modules

Matière : ABS

Installation :

J 5.7  Support réf. 6 531 79

Support pour montage d’appareillage Arteor ou Mosaic 4,5,6,7 et 8 
modules Arteor ou Mosaic et appareillage Belanko

Installation :

J 5.8 Liaison de terre/masse réf. 0 111 88

Permet la mise à la terre de la colonnette

(20 pcs/réf.)

5. ACCESSOIRES(suite) 5. ACCESSOIRES(suite)

CLIC

CLIC
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J 6.1 Caractéristiques

6. CORIAN
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J 6.2 Nettoyage

6. CORIAN (suite)
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6 530 63 980976

6 530 65 980978

KIT OVALINE

PIECES DETACHEES

Chapeau                          
(2 pièces)

U
ni

ve
rs

el
le

s

1 cpt U

Chapeau

0,3m 0,68m

st
an

da
rd

st
an

da
rd

6 531 00 6 531 03 980985 980994

6 531 02 6 531 05 980987 980996

6 531 20 6 531 23 980988 980997

6 531 22 6 531 25 980990 980999

COLONNETTES
PIECES DETACHEES

Capot                                    
(2 pièces)

Chapeau                               
(1 pièce)

U
ni

ve
rs

el
le

s 1 cpt U

2 cpt U

Chapeau

Capot

7. PIECES DETACHEES


