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3. ВНЕШНИЙ ВИД

Нескользкая поверхность

3x1,5 мм²

2 м

2П + З – 16,0 A

10,0 Вт

Тип А

Тип С
3,0 A – 5,0 В

15,0 Вт

ВКЛ/ОТКЛИндикатор
заряда

4. РАЗМЕРЫ (мм)

A B C

112 154 89

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Компактная станция для кратковременной или длительной зарядки 
смартфонов.

Зарядка может выполняться через: USB тип A, USB тип C, 
через индукционное устройство.

Для зарядки смартфонов с индукционным приемником Ql.

Лицевая панель расположена под наклоном 25°, что позволяет видеть 
экран смартфона во время зарядки.

Поверхность панели выполнена таким образом, чтобы исключить 
соскальзывание устройства во время зарядки.

Зарядную станцию можно размещать на предметах мебели, письменном 
столе, прикроватной тумбочке.

2. СОСТАВ СЕРИИ

Описание
Серо-

коричневый/
Черный

Белый/Черный

В зарядную станцию входят:
- 1 индукционное зарядное 

устройство Qi 10,0 Вт с наклонной 
лицевой панелью

- 1 зарядное устройство с разъемом 
USB тип A+C 15,0 Вт

- 2 розетки 2П + З с защитными 
шторками

- Шнур питания длиной 2 м: 3х1,5 мм²
Имеется выключатель ВКЛ/ОТКЛ 
с подсветкой (синий светодиод)
Светодиодный индикатор заряда:
- оранжевый: не заряжается
- белый: заряжается

0 494 02
Стандарт 
Франко-

бельгийский

0 494 12
Стандарт 
Франко-

бельгийский

6 945 00
Стандарт 

Немецкий

6 945 06
Стандарт 

Немецкий
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7. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Компания Legrand настоящим заявляет, что данные радиотехнические 
изделия (0 494 02/12 - 6 945 00/06) соответствуют требованиям 
директивы 2014/53/UE. Полный текст декларации доступен на сайте 
www.legrandoc.com
Соответствует стандартам монтажа и производства.

См. каталог

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ■ 5.1 Механические характеристики:
Степень защиты от удара: IK04

Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды: IP20

 ■ 5.2 Характеристики материала
Полипропилен

Не содержит галогенов 
Стойкость к УФ-излучению 

Огнестойкость:
750 °C / 30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
закреплены токоведущие части.
650 °C/ 30 с для частей из изоляционного материала, на которых 
не закреплены токоведущие части.

 ■ 5.3 Электрические характеристики 
•	 Розетки 2П+З:  Напряжение: 230 В пер. тока 

Ток: 10 A 
Мощность: 2300 В макс.

•	 USB A+C:

Номинальное входное напряжение 220-240 В пер. тока
Номинальная частота сети 50 Гц
Номинальный входной ток не более 0,5 А

Номинальный выходной ток 3,0 А (суммарный 
для выходов А и С)

Выходная мощность не более 15,0 Вт
Номинальное выходное напряжение 5 В пер. тока
Средний КПД в активном режиме 84,4 %
КПД при низком заряде (10 %) 77 %
Максимальная потребляемая мощность в режиме 
ожидания 0,07 Вт

•	 С индукционным зарядным устройством Qi:

Номинальное входное напряжение 220-240 В пер. тока

Номинальная частота сети 50 Гц

Номинальный входной ток Не более 0,5 A

Максимальная потребляемая мощность в режиме 
ожидания Менее 0,7 Вт

Выходная мощность 10,0 Вт

Энергоэффективность Более 75 %

Диапазон частот

Напряженность магнитного поля Не более <dBμ A/м

 ■ 5.4 Климатические характеристики
Температура при эксплуатации -5 … +35 °C 

Температура при хранении: -20 … +70 °C

6. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Изделие следует чистить с помощью ткани.

Запрещается использовать ацетон, очистители битумных пятен, 
трихлорэтилен.

Внимание!  Если необходимо использовать другие чистящие 
средства, их следует предварительно опробовать 
на другом предмете из аналогичного материала.
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