CABLE 21500 MONTBARD
MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

O legrand’

P31 - CHEMIN DE CABLES {ij E 100->600 mm

P31 - CABLE TRAYS .
R
C€

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER
PERFORATED CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW

CHEMIN DE CABLES TOLE NON PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER
BLIND CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW
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« | CABLE 21500 MONTBARD
I:I Iegrand MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

R Référence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107

P31 - CHEMIN DE CABLES Item(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106

P31 - CABLE TRAYS 480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107

1. GAMME/RANGE
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L legrand’

CABLE
MANAGEMENT

21500 MONTBARD
Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

P31 - CHEMIN DE CABLES

P31 - CABLE TRAYS

Reéférence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107
ltem(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106

480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER GS 3M (3000mm + 30mm)
PERFORATED CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW PG 3M (3000mm + 30mm)

Designati Poids | Epaisseur Matic Norme matiére Einiti N Einiti Secti
;5 |gr.1aﬁ|u:rn Code | Weight | Thickness s :ITIZE. | Standard Row Clmﬁmn Stao;mem‘ :;I I;” EEE IET
escription (Ke) (mm) aw Materigl Moterial oating ndard Coating | (mm
P31 - DALLE 3M M/F 100X100 G5
480068 420 0.6 DX51D + 2200 EM 10346 GS/PG/Z EN 10346 9857
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X100 PG
P31 - DALLE 3M M/F 100%150 G5
480069 4 80 0.6 DX51D +Z200 EM 10346 GS/PG/Z EN 10346 147237
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X150 PG
P31 - DALLE 3M M/F 100X 200 G5
481070 5,60 0.6 DX51D + 2200 EM 10346 GS/PG/Z EN 10346 19697
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X200 PG
P31 - DALLE 3M M/F 100X300 G5
/ 481071 8,60 0,75 DX51D +Z200 EM 10346 GS/PG/Z EN 10346 29637
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X300 PG
P31 - DALLE 3M M/F 100X400 G5
480072| 12,20 0,9 DX51D + Z200 EM 10345 GS/PG/Z EN 10346 39577
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X400 PG
P31 - DALLE 3M M/F 1L00X500 G5
430073 1420 0,9 DX51D 4+ Z200 EM 10346 GS/PG/Z EN 10346 49517
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X500 PG
P31 - DALLE 3M M/F 100X600 G5
480107 | 16,10 09 DX51D + 2200 EM 10345 GS/PG/Z EN 10346 59457
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X600 PG

Classe de résistance

contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

CHEMIN DE CABLES TOLE PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER GC 3M (3000mm + 30mm)
PERFORATED CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW HDG 3M (3000mm + 30mm)

Designat Poids | Epaisseur Matié Norme matiére Einiti N Einiti Secti
Des |gr_13ﬁ|n:rn Code | Weight | Thickness s :{.TIZE- | Standard Row Clmﬁmn Smo;m:d ?I |;n [Ec “i]n
escription (Ke) (mm) aw Materigl Moterial oating ndard Coating | (mm

P31 - DALLE 3M M/F 100X100 GC

482068 462 0.6 DCOo1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 9857
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X100 HDG
P31 - DALLE 3M M/F 100¥150 GC

482069 5,28 0.6 DCO1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 147237
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X150 HDG
P31 - DALLE 3M M,/F 100X200 GC

482170 6,16 0,6 DCOo1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 19697
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X200 HDG
P31 - DALLE 3M M/F 100X300 GC

482171 g.46 0,75 DCOo1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 29637
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X300 HDG
P31 - DALLE 3M M/F 100X400 GC

482072| 13,42 0.9 DCOo1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 39577
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X400 HDG
P31 - DALLE 3M M/F 100X500 GC

482073| 15,62 09 DCO1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 49517
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X500 HDG
P31 - DALLE 3M M/F 100X600 GC

482106| 17,71 0,9 DCOo1 EM 10130 GC/HDG/C 150 1461 59457
P31 - TRAY PERF 3M M/F 100X600 HDG

Classse de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)
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» | CABLE 21500 MONTBARD
Il"1 Iegrand MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

R Référence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107
P31 - CHEMIN DE CABLES Item(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106
P31 - CABLE TRAYS 480030/31/32/33/92/93/0106

482088/89/90/91/92/93/2107

2. DIMENSIONS (mm)
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480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107

Reéférence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107
ltem(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106

Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

21500 MONTBARD

)

8 AT

: R a%%%%%oo W

3 NRASY LV E oo/o ONn
O N\ W N\ A\ A0 00 00 Y \\
mm N\ AN o€ Y OO0 oo \ / \J\
3 A\ &MM& Al N\ &&0//

i N\ 1\ W08

RO =2
Y N\
N\ A\ \ N

5/11

Created :07/11/2017

CABLE
MANAGEMENT

@

O legrand’

P31 - CHEMIN DE CABLES

P31 - CABLE TRAYS

3. INSTALLATION

[] 75 ->300 mm ’

i] 400->600 mm ’
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« | CABLE 21500 MONTBARD
I:I Iegrand MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

R Référence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107

P31 - CHEMIN DE CABLES Item(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106

P31 - CABLE TRAYS 480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107

CHEMIN DE CABLES TOLE NON PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER GS 3M (3000mm + 30mm)
BLIND CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW PG 3M (3000mm + 30mm)

Desi " Poids Epaisseur Matia Norme matiére Einiti N Finiti Secti
;5 |gr_13ﬁ|u:rn Code | Weight | Thickness e :qletr:_ | Standard Raw leﬁlon StaD::fm:d ::I I;” [EE |2]n
escription (Ke) (mm) ow Materio Material ooting nda oating | (mm

P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X100 G5

430030 470 0.6 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 9357
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X100 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X150 G5

430031 540 0.6 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 14727
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X150 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X 200 G5

430032 910 0.9 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 19697
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X200 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X300 G5

430033 11,20 0.9 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 29557
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X300 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X400 G5

430092 13,60 0.9 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 389577
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X400 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X500 G5

430093 15,90 0.9 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 49517
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X500 PG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X600 G5

430106 13,10 0.9 DX510 + 7200 EM 10346 G5/PG/Z EN 10346 589457
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X600 PG

Classe de résistance contre la corrosion 3 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 3 (IEC 61537)

CHEMIN DE CABLES TOLE NON PERFOREE MALE FEMELLE A VISSER GC 3M (3000mm + 30mm)
BL.IND CABLE TRAYS MALE FEMALE TO SCREW HDG 3M (3000mm + 30mm)

Desi - Poids Epaisseur Matis MNorme matiére Finiti N Finiti Secti
;s |grl13ﬁ|crn Code | Weight | Thickness a :ﬁletr:. ; Stondard Row leﬁlon Stao;mid I;' |;n EEE If;
escription ow Material oatin nda oatin mm
e [Kg) {mm) Material g g

P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X100 GC

432088 517 0,6 DCol EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 9857
P31 - TRAY BLIND 30 M/F 100X100 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X150 GC

4832089 5,94 0,6 DCo1 EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 14727
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X150 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X200 GC

432090( 10,01 09 DCol EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 19697
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X200 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X300 GC

4832091 12,32 0,9 DCo1 EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 29557
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X300 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X400 GC

432092 1496 09 DCol EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 39577
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X400 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X500 GC

482093 17,45 0,9 DCo1 EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 49517
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X500 HDG
P31 - GOULOTTE 3M M/F 100X600 GC

432107 19491 09 DCol EN 10130 GC/HDG/C 150 1461 59457
P31 - TRAY BLIND 3M M/F 100X600 HDG

Classe de résistance contre la corrosion 6 (IEC 61537)
Corrosion resistance classification 6 (IEC 61537)
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= | CABLE 21500 MONTBARD
I:I Iegrand MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67
” Référence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107
P31 - CHEMIN DE CABLES Item(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106
P31 - CABLE TRAYS 480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107
2. DIMENSIONS (mm)
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DESIgITIat-ICIn Width
Description W {mm)
P31-GOULOTTE 100X100 100
P31-TRAY BLIND 100X100
P31-GOULOTTE 100X150 150
P31-TRAY BLIND 100X150
P31-GOULOTTE 100X200 200
P31-TRAY BLIND 100X200
P31-GOULOTTE 100X300 300
P31-TRAY BLIND 100X300
P31-GOULOTTE 100X400 200
P31-TRAY BLIND 100X400
P31-GOULOTTE 100X500 c00
P31-TRAY BLIND 100X500 A
P31-GOULOTTE 100X600 c00 Male/Femelle
P31-TRAY BLIND 100X500 Male/Female
W
0 (m] 0
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Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

21500 MONTBARD

CABLE
MANAGEMENT

@

O legrand

Reéférence(s):480068/69/1070/71/72/73/0107

P31 - CHEMIN DE CABLES

P31 - CABLE TRAYS

ltem(s): 482068/69/2170/71/72/73/2106

480030/31/32/33/92/93/0106
482088/89/90/91/92/93/2107

Référence(s): 341895 (GS/PG)
Item(s):

3. INSTALLATION
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CABLE 21500 MONTBARD
MANAGEMENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

P31 - CHEMIN DE CABLES !! 100 mm E 100->600 mm
P31 - CABLE TRAYS

O legrand’

4. CHARGES ADMISSIBLES
LOADING GRAPHS

H100 M/F - TEST TYPE 2 (IEC 61537)
160

140

I | | .
|
|

——— N

g

Charge / Load (daN/m)
3

20

1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Portée/Span (mm)
Eclisse de fond pour largeurs de 400mm jusqu'a 600mm (voir pages 5 et 9)
Bottom plate for width from 400mm to 600mm (see pages 5 and 9)
Designation Finition G5 Finition GC Finition 55316L
Description Coating PG | Coating HDG | Coating 553161
Eclisse de fond 400
------------------------------ 481181 482341 486016
Bottom plote 400
Eclisse de fond 500
------------------------------ 481182 482342 486017
Bottom plote 500
Eclisze de fond 600
------------------------------ 481183 482343 486018
Bottom plote 600
Technical sheet : FT0971 Last update : 11/07/2019 Created :07/11/2017
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. | CABLE 21500 MONTBARD
0 legrand” | yanacemENT Phone : 03.80.89.58.15 — Fax : 03.80.92.09.67

P31 - CHEMIN DE CABLES
P31 - CABLE TRAYS

5. INFORMATION COMPLEMENTAIRE POUR UL Référence(s): 585357
ADDITIONAL INFORMATION FOR UL ltem(s): 585367
BORNE LAITON POUR CONDUCTEURS DE PROTECTION (BLT) 585377

BRASS EARTH GROUNDING CONNECTION (EGC)

Obligatoire aux USA quand le systeme est utilisé
conformément a la NFPA 70R
Requires mandatory usage in USA when the system is used

&

according to NFPA 70R)

Designation Matiére Section
- Code . 2
Description Material {mm?)
BLTE-16 BORNE DE TERRE
---------------------------------------------- 585357 16
BLTo-16 CU EARTH TERMINAL
BLT&-35 BORMNE DE TERRE
---------------------------------------------- 585367 | BRASS 35
BLTG-35 CU EARTH TERMINAL
BLTE-50 BORMNE DE TERRE
---------------------------------------------- 585377 50
BLTG-50 CU EARTH TERMINAL

*Consulter le fiche technique FT1036 pour trouver d'autres infos complémentaires
*Refer to technical sheet FT1036 for further information
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