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•  0 026 02 (4 x 16 A)

0 026 02

                                 • 100 - 240 V~                                                       

                                    • 50 - 60 Hz                            

 • Input 

 
                                  • 2 x 2,5 mm2         

• Out put
              • 2 x 1,5 mm2 ou 1 x 2,5 mm2     

RJ 45

X =

 

X = 6

•  x 4( 0 026 02 16 أمبير(

• المدخل

• المخرج

• من 100 إلى 240 فولت~

• من 50 إلى 60 هرتز

• 2 × 2.5 مم مربع

• 2 × 1.5 مم مربع أو 1 × 2.5 مم مربع



+ +

• 3680 VA

3680 فولت أمبير

• 16 A

16 أمبير

• 3680 VA

3680 فولت أمبير

• 16 A

16 أمبير

• 1150 W

1150 واط

• 5 A

5 أمبير
• 1760 VA

1760 فولت أمبير

• 1760 VA

1760 فولت أمبير

• 550 W

550 واط

+ 45°C

- 5°C

+ 45 °م

-  5 °م

••
• •

Ø 26 - Ø 32

• 230 V~

230 فولت~

• 3680 W

3680 واط

• 16 A

16 أمبير

• 3680 W

3680 واط

• 16 A

16 أمبير

• 10 (2 x 36 W)

10 )2 × 36 واط(

• 4,3 A

4.3 أمبير
• 110 V~

110 فولت~

• 1760 W

1760 واط

• 1760 W

1760 واط

• 5 (2 x 36 W)

••5 )2 × 36 واط(
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4 x 16 A
100-240 V~
50-60 Hz

C16 C 2 02
6 

02

µ

Connexion
BUS SCS

(RJ 45)

منفذ الاتصال 
SCS ناقل
(RJ 45)

•

•



L1

N

4 x 16 A100-240 V~

50-60 Hz

C16 C 2 02
6 

02

µ

L2
L3

4 x 16 A100-240 V~

50-60 Hz

C16 C 2 02
6 

02

µ

• Caution : use this product on one phase only. 
  The output contacts use the same supply phase. 

• Important : Ce produit doit être utilisé sur une seule phase.
  Les contacts de sortie utilisent la même phase d’alimentation.

• Устройства и его нагрузка ( выходные контакты) должны 
   подключаться к одной и той же фазе питания!    

• تحذير: استخدم هذا المنتج لطور واحد فقط.                      
تستخدم نقاط التلامس عند المخرج طور التزويد بالتيار نفسھ.  


