
Diffuseurs sonores d’alarme feu, Type B, Classe C
Réf. : 350020
Notice installateur
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Caractéristiques techniques

LE03133/AA

      Consignes de sécurité

L’installation  des systèmes de détection doit être réalisée conformément aux règles d’installation par des entreprises spécialisées et dûment qualifiées.
Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.  
Ne pas ouvrir l’appareil. Tous les produits URA doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par URA. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité 
des responsabilités, droits à remplacement et garanties. 
Utiliser exclusivement les accessoires d’origine.

Raccordement, réglages et montage 
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Câble 1 paire de catégorie CR1 (NF C 32-070)

Longueur du câble : voir le manuel d’installation de l’E.C.S. / C.M.S.I ou du C.M.S.I.

E.C.S. et/ou C.M.S.I.

R = 3,3 Kohm
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Ø 6,5

U (V=) IPI (mA)

14 / 24 / 60 54 80 mm250 / 140 / 75 122 mm135 mm

P(W)

4,5 

dBA ± 3 dB

114 / 1 m 108 / 2 m < 2,5  mm2750 g

kg

- 25°C
+ 70°C

Résistance de fin de ligne
(suivre les consignes d’installation  
de la centrale)


