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» Schema di collegamento RS485 « RS485 wiring diagram « Schéma de raccordement RS485 « Esquema de conexion RS485
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*Resistenza non fornita con I'art. FAN300
*Resistance not furnished with the article FAN300
*Résistance non fournie avec la réf. FAN300
*Resistencia no fournida con el producto F4AN300

(IRS485:
Prescritto utilizzo di cavo tipo Belden 9842, Belden 3106A (o equivalente) per una lunghezza massima del bus di 1000 m, o di cavo Categoria 6 (FTP o UTP) per una lunghezza

massima di 50 m;
Prescribed use of Cable Belden 9842, Belden 3106A (or equivalent) for a maximum length of 1000 m or Category 6 cable (FTP or UTP) for a maximum length of 50 m;
Utilisation prévue du Cable Belden 9842, Belden 3106A (ou équivalent) pour une longueur maximale du bus de 1000 m ou du Cable Catégorie 6 (FTP ou UTP) pour une

longueur maximale de 50 m;
Utilizacién correcta de Cable Belden 9842, Belden 3106A (o equivalente) para una longitud mdxima del bus de 1000 m o cable de Categoria 6 (FTP o UTP) para una longitud

mdxima de 50 m.

Velocita, Baud Rate, Vitesse, Velocidad: 19,2 kbps

%% i ; Indirizzo Modbus, Modbus Address, Adresse Modbus, Direccién Modbus: 5
Parita, Parity, Parité, Paridad: Pari, Even, Paire, Par

« Schemi di collegamento « Wiring diagrams « Schémas de cablage « Esquemas de conexién
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Aux.: 80 + 265V~ 50/60 Hz; 100 + 300V =
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La documentazione completa é disponibile sul sito www.download.bticino.it. Inserire “F4N300" nel campo di ricerca.

Complete documentation is available at www.download.bticino.it. Type “F4N300" in the search field.

La documentation compléte est disponible sur le site Web www.download.bticino.it. Taper “F4N300" dans le champ de recherche.
La documentacién completa estd disponible en el sitio web www.download.bticino.it. Escriba “F4N300" en el campo de busqueda.




