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= == =L (terre) = vert/jaune

8
mm — N (neutre) = bleu

— L (phase] = tout sauf bleu
et vert/jaune
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N L *En cas de mauvais fonctionnement de la charge,
90 = il estimpératif d'utiliser le compensateur 0401 49
(non inclus dans ce pack).
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1,5 mm?

+10 max./ 100 m max.

Paramétrages modifiables (voir notice pro'") : Réglage de la sensibilité, distance
de détection, ...

Scannez le QR
de I'emballage
pour accéder
alanotice
pro compléte.

Réglage
temporisation

~

5sec. 30 min.

Réglage
seuil de luminosité

~

5lux 1275 lux
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