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Pose sur ouvrant

- Conformité accessibilité <50 N en mode débrayé.

- Aucun effort à l'ouverture et à la fermeture :  porte "libre".

- Fermeture automatique du vantail par ordre de la centrale incendie   
 permettant d'assurer le compartimentage feu.

- Force fixe EN 5, permettant d'équiper des vantaux jusqu'à 1200 mm de largeur  
 et/ou 100 kg avec un angle d'ouverture allant jusqu'à 180° côté paumelles.

- Réglages vitesse de fermeture par vis pointeau et à-coup final par le bras.

- Fixations du corps invisible.

- Pose du corps sur l'ouvrant côté paumelles et sur le dormant côté opposé aux  
 paumelles.

- Réversible droite et gauche.

- Alimentation de la centrale CMSI avec sélection automatique de la tension
 24 Vcc ou 48 Vcc rupture.

- Hydraulique thermostable -20° à +40°.

- Ferme porte équipé de clapets de surpression.

Ferme-porte débrayable
24 - 48 Vcc (±15% ) 
Fonctionne par rupture de courant
Pose côté paumelle (droite ou gauche)

Réf : GR300151FS 
FERMETURES GROOM

Z.I. de l' Aumaillerie
BP 80256

35302 FOUGERES

05

0432 - CPD - 0202.1 EN 1154 : 1996 + A1 :2002 3 8 4/5/6 1 1 3
0432 - CPD - 0037.1 EN 1155 : 1997 + A1 :2002 3 8 4/5/6 1 1 3

Substances dangereuses : aucune

U  Consommation
kg

24 Vcc
48 Vcc 2,4 W EN 5 < 1,2 m ≤ 100 kg

Ø des 4 vis de fixation kg

- 20° C
+ 40° C 1,5 mm2 4,2 mm 3,050 kg
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Pose sur dormant Réglage à coup final

Porte tirant droit

Axe paumelle

Position du bras avec à coup final

Position du bras sans à coup final

Porte tirant gauche

Axe paumelle

Position du bras avec à coup final

Position du bras sans à coup final

Câblage

+-

24 - 48 Vcc

Vers Ferme Porte

  Consignes de sécurité 

Ce produit doit être installé conformément aux règles d’installation 
et de préférence par un électricien qualifié.
Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent 
entraîner des risques de choc électrique ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice, tenir compte du lieu de 
montage spécifique au produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l’appareil sauf mention 
particulière indiquée dans la notice.
Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et 
réparés par du personnel formé et habilité par Legrand.
Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l’intégralité des 
responsabilités, droits à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.
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Porte gauche poussant

100


