646250 / 646251 / 646252 / 646253 / 646254 / 646255
646260 / 646261 / 646262 / 646263 / 646264 / 646265

X2

450mm X4
600mm X8

34 X M5

=

6u9u,120 X1
15U,18U,21U X3

646250-646260| 400 152
646251-646261| 400 286
646252-646262| 400 419
646253-646263| 400 552
646254-646264| 400 885
646255-646265| 400 819

LET10111AA-02



646250 / 646251 / 646252 / 646253 / 646254 / 646255

646260 / 646261 / 646262 [ 646263 / 646264 / 646265 L|1 ®
| rand

646238
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