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A jelen termékcsomag egy olyan intelligens rendszert képez, amely esetén sziikséges

a Valena Life with Netatmo intelligens kezdécsomag el6zetes megvasarlasa és
beszerelése, valamint bévithetd az aldbbi kompatibilis kiegészitékkel:csatlakozé aljzat,
lampakapcsolé, intelligens mikromodul és vezeték nélkiili kapcsolok (kiilon-kiilon
megvasarolhatéak)

Csomag tartalma

El6zetesen
parositott csatlakozdaljzat

El6zetesen parositott vezeték nélkili
kapcsold
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Védéburkolat

Kétoldalu

Keret ragasztészalag

A Biztonsagi eldirasok

A terméket csak villamos szakember szerelheti fel. A szakszer(itlen felszerelés és/vagy a szakszer(itlen hasznélat dramiités vagy elektromos t(iz

kockazataval jér. Felszerelés el6tt olvassa el a hasznalati utasitast, vegye a ¢| ifikus szerelési k ényeket. Ne szedje szét a

terméket. Legrand terméket kizérolag a Legrand éltal képzett és elismert szakember szedheti szét és javithatja meg. llletéktelen személy éltal tortént
as esetén mil ialis, csere vagy agi igény megsziinik. Csak eredeti Legrand tartozékot hasznaljon.
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Miel6tt hozzalatna: vezetékezéssel kapcsolatos ovintézkedések

A csatlakozéaljzat vezérléséhez kizarolag a kovetkezo termékeket hasznalja:

x1
vagy tobb

Csatlakozoaljzat (a csomag tartalmazza) Vezeték nélkiili kapcsold (a csomag 1db

vezeték nélkili kapcsolét tartalmaz)

Kapcsoléval vezérelheté csatlakozoaljzat cseréje esetén:

Tipp: a régi, siillyesztett
kapcsolo cseréjé esetén
(melyet vezeték nélkiili
kapcsolodra cserélnek).

Hasznaljon vezeték
0sszekotot a két vezeték
csatlakoztatasahoz.

Az dramkor védelmét egy 16 A-es
megszakitdval kell biztositani.

@ Kotelez6 biztonsagi 6vintézkedések
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A megszakité lekapcsolasaval biztositsa az

Beszerelés el6tt ellendrizze,
hogy a rendszeren a
fesziiltségmentesités
megtortént-e?

dramkoron a feszilltségmentes allapotot.

@ Csatlakozéaljzat beszerelése

Szerelje le a mar meglévé aljzatot.

9 K&sse be az Uj csatlakozdaljzatot.
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2,5 mm?-es tomor vezeték

16 A-230V~
max. 3680 W
cos 0,8

Frekvenciatartomany: 2,4-2,4835 GHz
Teljesitmény: <100 mW

= N (null) = kék
= | (fazis) = alt. fekete, barna (TILOS: kék és zold/sarga)
= = L (foldelés) = zld/sérga

@ Helyezze a csatlakozéaljzatot fesziiltség ala

A Kotelezéen betartando beszerelési lépés:

T Kapcsolja vissza az dramot
0 a fé6 megszakité segitségével.
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e A csatlakozodaljzat jelz6fénye narancssarga fénnyel villog.




@ A csomagban talalhaté vezeték nélkiili kapcsol6 beszerelése

Vegye ki a csomagban talalhaté vezeték nélkiili kapcsolét.
Tavolitsa el a védéfoliat a kapcsolobdl.

Nyomja meg roviden a vezeték nélkili kapcsolot az aktivalasdhoz. Ekkor a
jelzéfény zolden villog, ezutan atvélt folyamatos narancssarga fényre, majd
kialszik.

A csomaghoz mellékelt csatlakozéaljzat jelz6fénye kialszik.

A csatlakozoéaljzat miikodoképes.

Ha szeretne tovabbi vezeték nélkiili kapcsolot hozzaadni, térjen at
kozvetleniil a kovetkezo lépésre: 8

@ Tovabbi vezetékes termékek hozzaadasa

Csatlakozoaljzat Villanykapcsolo Vezérelhet6
+ kompenzator mikromodul

A vezetékes termékeket kdsse be a csomagolasukban taldlhatd szerelési Utmutatok
segitségével.

@ A bekotott termékek aram ala helyezése

o | Kapcsolja vissza az dramellatést a f6
T megszakito segitségével.
0

ON
Helyezze dram ala az 6sszes vezetékes terméket egyidejlileg.

9 A hozzaadott intelligens termékek jelzéfénye folyamatos
piros fénnyel vilagitani kezd. Csak a csomaghoz mellékelt
csatlakozdaljzat jelz6fénye marad kikapcsolva.

@ Tovabbi vezetékes termékek telepitése

Nyomja meg a mar telepitett vezeték nélkili kapcsolot (amit a kezdé csomag
tartalmaz), mig a jelz6fénye narancsséarga fénnyel réviden vilagit, majd engedje
fel.

9 A bekotott termékek jelz6fényei egymds utan folyamatos narancssarga fénnyel
vilagitani kezdenek.

Nyomja meg kétszer réviden az egyik
vezeték nélkili kapcsold kozepét.

Az 6sszes termék jelzéfénye kialszik.

A rendszer miikodéképes: az 6sszes intelligens termék szabalyozhat6 valamennyi
vezeték nélkiili kapcsolo segitségével.

Tovabbi vezeték nélkiili kapcsol6k hozzaadasa:

o Nyomja meg a mar telepitett vezeték nélkili kapcsolot (amit a kezdé csomag
tartalmaz) , mig a jelzéfénye narancssarga fénnyel réviden vilagit, majd engedje
fel.

Tavolitsa el a vezeték nélkili ~ Nyomja meg réviden a vezeték nélkili kapcsolokat az

kapcsolokbdl a védoéfoliakat.  aktivalashoz. Ekkor a jelz6fénylik zold fénnyel villog,
ezutan pedig atvalt folyamatos narancssarga fényre,
majd kialszik.

o Véglegesitse a konfiguralast.

Nyomja meg kétszer réviden az egyik
vezeték nélkuli kapcsolét.

Az Osszes termék jelz6fénye kialszik.

Arend miikodéképes: az 6 bekotott termék szabalyozhaté val nyi
vezeték nélkiili kapcsolo segitségével.




@ A vezeték nélkiili kapcsolok rogzitése

Rogzitse a vezeték nélkiili kapcsolokat a kivant helyeken.

Helyezze fel a kétoldalu ragasztot.
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Miel6tt a vezeték
A nélkili kapcsolokat a

csomagban talalhaté
ragaszto segitségével
rogzitené, végezzen el egy
tesztet.

A vezeték nélkili kapcsoldkat véglegesen is rogzitheti a falra, csavarok
segitségével.

Elemcsere a vezeték nélkiili kapcsolokban

3V-0s CR 2032
Li-thium akkumulator

A keretek felhelyezése

Szerelje fel a kereteket a beszerelt termékek mindegyikére.
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EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Alulirott
Legrand

kijelentjiik, hogy a jelen Utmutatoban emlitett radidberendezések
megfelelnek a 2014/53/EU iranyelvnek.
Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkez6
weboldalon érhet6 el:

www.legrandoc.com
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