Vezeték nélkiili mozgasérzékel6
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Ez a termék egy intelligens kiegészité termék, amelyhez sziikséges a «with Netatmo»
termékcsalddhoz tartozé kezdé szett megvésarldsa és belizemelése, tovabba a «wtih
Netatmo» termékcsalad intelligens termékek egyikének (csatlakozé aljzat, mikromodul,
fényerészabalyzo6 kapcsold) megvasarlasa és belizemelése.

Csomag tartalma
Vezeték nélkili mozgasé-
rzékel6 x1

2 db AA tipusu elem

Specifikaciok
Az értékel6 max. 20 darab intelligens C A
eszkozt tud vezérelni a «with Netatmo IXAA-15V
«  termékcsaladbodl:  csatlakozé  aljzat, !
kabelkivezeto, mikromodul, vagy
fényerészabalyzo kapcsold +5°C/+45°C
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2-8m
o 521000 LUX
Frekvenciasav: 2.4 - 2.4835 GHz ® de 1553 15 mi
Teljesitmény: < 10 mW € 1>sal>min
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@ Tavolitsa el az eldlapot

Még ne helyezze be az elemeket

Még ne helyezze fel végleges helyére a termé-
ket. A telepités a 6. Iépéssel fejezédik be.

@ A vezeték nélkili mozgdsérzékeld belizemelésének elsd 1épései

Tartsa lenyomva a vezeték nélkiili fékapcsoldt kézépen, amig a jelzéfény fel nem villan
réviden a kapcsolon

@ Helyezze be az elemeket a mozgasérzékelbbe.
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A mozgasérzékeld jelz6fénye zolden
villogni kezd, majd kialszik.

Megjegyzés: Amennyiben a jelzéfény zold villogas utan pirosan is felvillan, vegye ki
az elemeket és ismételje meg a folyamatot a mésodik Iépéstél.

@ A vezeték nélkili mozgésérzékel6 pérositasa vezetékes eszkozhoz.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezetékes termékek jelzéfényei zoldek és nem vil-
lognak. Ha nem, akkor térjen vissza a 2. |épésre, majd a 4. [épésre.

Ha vezeték nélkili mozgéasérzékelét egy intelligens kapcsoldval tarsit, folytassa a 4.1.1
lépéssel

Ha a vezeték nélkiili mozgasérzékelSt egy intelligens mikromodullal tarsit folytassa a 4.2.1
lépéssel

Ha a vezeték nélkuli mozgasérzékelSt egy intelligens csatlakozé aljzathoz tarsit, folytassa
a4.3.1 |épéssel

4.1.1. Vezeték nélkiili mozgasérzékel6t egy intelligens kapcsoldval tarsit:

1 1épés: Nyomja meg az ON gombot a parositani kivant vezeték nélkiili mozgasérzékeldn,
mikézben haromszor koppintson ra a vezérelni kivant villanykapcsoldra.

2 |épés: A két termék jelzéfényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)
3 |épés: A két termék jelzéfényei rovid ideig kéken vildgitanak majd kialszanak

4 1épés: a vezetékes termék fénye ismét zoldre valt, és a vezeték nélkili mozgdasérzékeld
fénye kialszik. A pérositas sikeres volt.




4.1.2 Ellenédrizze a megfelel6 parositast

Nyomja meg a vezeték nélkili mozgasérzékelé BE és Kl
gombjaitannakellenérzéséhez, hogy alampa megfeleléen
vilagit-e. Ha nem, térjen vissza a 4.1.1 l1épéshez.

1 1épés: Nyomja meg az ON gombot a parositani kivant vezeték nélkiili mozgasérzékeldn,
mikdzben hdromszor koppintson ra a vezérelni kivant mikromodulra.

2 lépés: A két termék jelz6fényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)
3 1épés: A két termék jelzéfényei rovid ideig kéken vildgitanak majd kialszanak

4 |épés: a vezetékes termék fénye ismét zoldre valt, és a vezeték nélkili mozgésérzékeld
fénye kialszik. A pérositas sikeres volt.

4.1.2 Ellenérizze a megfelel6 parositast

Nyomja meg a vezeték nélkili mozgasérzékelé BE és KI
gombjaitannakellenérzéséhez, hogy alampa megfeleléen
vilagit-e. Ha nem, térjen vissza a 4.1.1 1épéshez

4.3.1 Vezeték nélkiili mozgasérzékel6t tarsitasa intelligens
csatlakozoéaljzattal

1 Iépés: Nyomja meg az ON gombot a parositani kivant vezeték nélkiili mozgdasérzékeldn,
mikdzben haromszor koppintson ra a vezérelni kivant csatlakozo aljzatra.

2 |épés: A két termék jelz6fényei gyorsan kéken felvillannak (3x, 4x)
3 [épés: A két termék jelz6fényei révid ideig kéken vilagitanak majd kialszanak

4 1épés: a vezetékes termék fénye ismét zoldre valt, és a vezeték nélkili mozgéasérzékeld
fénye kialszik. A pérositas sikeres volt.

Tobbszoros parositas

Tobb intelligens csatlakozd aljzatot, kapcsoldt, mikromodult tarsithat a mozgasérzé-
kel6hoz, a 4 1épés megismétlésével.

@ Beallitas befejezése

A telepités befejezéséhez
réviden nyomja meg a vezeték nélkiili fokapcsolot kézepen
A termékek 6sszes jelzéfénye kikapcsol.

@ Elhelyezési tanacsok

@ Mozgasérzékeld rogzitése

Az optimdlis hasznélat érdekében a mozgdasérzékeldt kordilbelil 2,50 m magassagban kell
elhelyezni.

@ 3,5 mm maxi




Mozgésérzékeld beéllitasa

Alapértelmezés szerint a mozgasérzékelé minimdlis késleltetésre (15 masodperc),
maximalis fényérzékenységre (1000 lux) és maximalis érzékelé érzékenységre
(8 méter) van bedllitva. Ha
médositani szeretné ezeket
a beallitasokat, kovesse az
alabbi lépéseket.

® Késleltetés
iO)-  Kornyezeti fényérzékenység

% Mozgds érzékenység

8.1 Késleltetés beallitasa

Ha meg akarja hosszabbitani a
kapcsolédd termék BE allapotat
(pl. Vilagitas), forgassa el a
potenciométert az dramutatd
jarasaval megegyezé iranyba.
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8.2 Fényérzékenység beallitasa

Annak érdekében, hogy az érzékeld csak sotétben érzékeljen, forgassa el a potenciométert
az 6ramutato jarasaval ellentétes irdanyban.

8.3 Allitsa be a mozgasérzékel6 érzékenységét

A mozgasérzékel6 érzékenységének csokkentése érdekében forgassa el a potenciométert
az éramutatd jarasaval ellentétes irdnyban. Az érzékelés rovidebb tavolsagban torténik
ezaltal.
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(9) Helyezze vissza az eldlapot

A meglévd rendszer tovabbi intelligens termékkel valé bévitéséhez, keresse fel az aldbbi
forrasokat:

-alegrand Home + Control alkalmazasban (Beallitasok / Uj termék hozzéadasa meniipont)
- vagy olvassa el a felhasznaloi kézikonyvet a legrand.fr oldalon
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(*) Az akkumulator élettartama 2 év, napi

Piros jelz6fény: alacso- 50 érzékelés esetén, 3 perc késleltetéssel

ny toltéttségi szint (¥)
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Alulirott

Legrand
kijelentem, hogy a jelen Gtmutatoban emlitett radioberendezések megfelelnek a 2014/53/EU iranyelvnek.
A teljes EU-megfelelGségi nyilatkozat a kovetkezé weboldalon érheté el:

www.legrandoc.com




