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BAES évacuation - SATI connecté - Pose murale saillie - Réf. 118 218V /
BAES + BAEH - SATI connecté - Pose murale saillie - Réf. 118 248V r‘
BAEH - SATI connecté - Pose murale saillie - Réf. 118 238V J
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Il Installer et Raccorder
Ligne de télécommande

Alimentation

- Exemple d'installation :

- Référez vous au chapitre u si vous souhaitez démonter le bloc.

Ed Remplacer I'étiquette de signalisation ou modifier I'orientation de la fleche

- Les étiquettes de signalisation suivantes sont livrées avec les produits :

O] |4

- Vous pouvez modifier I'orientation de ces étiquettes qui sont sécables a la main, comme illustré ci-dessous :

1 o
IS 2

S

- Suivez les indications de I'exemple ci-dessous pour réaliser ces modifications :

Veillez a respecter
le sens de montage
du diffuseur

Remplacez-la par l'étiquette ﬁ
livrée dans la boite

[l Mettre en service

1- Inscrivez avec un marqueur permanent la date de mise en service sur la zone dédiée a l'intérieur du bloc
2- Mettez l'installation sous tension
3- Vérifiez que le voyant vert SATI clignote

Il clignote pendant la recharge de la batterie, 24 heures max., puis reste allumé.

Visualiser I'état du bloc sur les 2 voyants de signalisation

Voyantvert | Voyant vert Voyant jaune clignotant Voyant jaune allumé | Voyant jaune clignotant | Voyant jaune éteint
allumé clignotant Voyant vert clignotant Voyant vert éteint Voyant vert éteint Voyant vert éteint

Bloc en mode test de connexion
ou
Bloc en mode surveillé, non identifié lors de la
recherche automatique de la télécommande
ou
Bloc en mode surveillé par la télécommande,
mais avec un défaut de raccordement

Remplacer le bloc Bloc en état de
) Remplacer le bloc
ou la(les) batterie(s) secours

Bloc en charge

Bl K
ocO ou Bloc en test

Visualiser I'état du bloc a distance sur votre smartphone
Ce mode de fonctionnement nécessite l'installation et le paramétrage d'une télécommande connectée IP, réf. 140 130,
ou radio, réf. 140 131 dont les instructions de mise en service sont décrites dans leur notice technique respective.



I} Effectuer les opérations de maintenance

- Le bloc surveille en permanence I'état de ses composants de sécurité et effectue automatiquement les tests :
- 1x/ semaine : Passage en mode secours et test des sources lumineuses pendant 15 secondes

- 1x/ trimestre : Passage en mode secours, test des sources lumineuses et test de la durée d’autonomie de la (des) batterie(s)
- Lorsque le bloc autonome ne satisfait plus a sa durée assignée de fonctionnement en secours (voyant jaune allumé en permanence),

procédez au remplacement de la (des) batterie(s) :
1- Déconnectez la(les) batterie(s)
2- Remplacez la(les) obligatoirement par la référence indiquée dans le tableau du chapitre «Consulter les caractéristiques techniques»

3- Positionnez la(les) batterie(s) dans le(s) logement(s) dédié(s)

Logement de la (des) batterie(s) —| D E=Tee
4- Connectez la(les) batterie(s) B %_u 3
5- Suivez les régles de recyclage en vigueur =

Démonter le bloc si nécessaire
1- Libérez le bloc de son embase : Appuyez simultanément sur

les deux poussettes situées de chaque c6té du bloc

2- Débrochez le bloc en le tirant en avant
Vous pouvez ainsi réaliser les opérations de maintenance nécessaires.

Bl Consulter les caractéristiques techniques

i-%

7

N

I Visibilits | Balisage . ‘ Batterie P
Référence | Désignation " lumineux Flux - Autonomie Consommation Classe K
d'évacuation Type Référence
118 218V | BAES évacuation oui ) 45Im-1h Batterie rechargeable | 111920 x1
- oui LiFePO4 3,2V-0.6 Ah @ IP43
15 min - - ’
118 248V BAES + BAEH 45Im-1h / 8Ilm-5h 09W 1IFpR15/50 111920 x2 Ko7
118 238V BAEH non non 8Im-5h ou TIFpR15/51 111920 x1

- Température d'utilisation : de 0 a +35°C

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplacable.

Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire entier.

- Visibilité + : Cette fonction permet d’accentuer la visibilité des BAES pendant une situation d'évacuation secteur présent suite au
déclenchement d’'une alarme incendie. Elle active leur clignotement pendant 15 minutes avant le retour automatique en mode veille.

- Balisage lumineux d'évacuation : L'activation de cette fonction permet de déclencher I'allumage fugitif des BAES les uns aprés les autres le long
du chemin d'évacuation, en cas d’alarme incendie, pour accentuer le sens d'évacuation secteur présent. Réalisez le paramétrage de cette
fonction sur les BAES a l'aide de la passerelle de configuration réf. 140 132 et d'un smartphone ou d’une tablette compatible Bluetooth.

Vous trouverez les étapes a suivre dans la fiche technique du produit téléchargeable sur le site www.ura.fr.

I Réaliser la fonction de mise au repos secteur absent

Aprés interruption volontaire de I'éclairage normal, appuyez sur la touche extinction de I'une des télécommandes Ura
réf. 140 011/012/130/131 pour mettre le bloc au repos afin de ne pas décharger sa(ses) batterie(s).

Sile bloc est raccordé a une télécommande Ura réf. 140 010 ou a un autre type de télécommande, respectez absolument la polarité de
raccordement des fils de télécommande sur le bloc pour garantir le bon fonctionnement de la fonction réglementaire de mise au repos secteur
absent.
Référez-vous a la notice de la télécommande
- Liste des télécommandes avec lesquelles le BAES d'évacuation réf. 118 218V (uniquement) est compatible uniquement pour la fonction

de mise au repos secteur absent :

Marque Référence Marque Référence
Legrand 062520 KAUFEL BT 12V
Luminox-EATON TLU SCHNEIDER TBS Smart 100 - TBS Smart 250 Ls - TBS50 - TBS100

A la remise sous tension de I'éclairage normal, les blocs reviennent automatiquement en veille.

A Consignes de sécurité :
Ce produit doit étre installé conformément aux régles d'installation et de préférence par un électricien qualifié.

Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrectes peuvent entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d’effectuer l'installation, lire
la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier I'appareil sauf mention particuliére indiquée
dans la notice.

Tous les produits Ura doivent exclusivement étre ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Ura . Toute ouverture ou réparation non autorisée
annule I'intégralité des responsabilités, droits a remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Ura .
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