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L1legrand®

Platine Enedis 69.81.155
Réf. 4 011 81 pour compteur Linky
et AGCP (Appareil Général de

Coupure et de Protection)

Réf. 0 580 08 AGCP non livré - A Intensité max. : 45A
Réf. 0 580 09 AGCP Enedis 69.30.061 réf. 4 010 03 livré
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CCPI Enedis 69.40.036
(Coupe Circuit Principal Individuel)

Entrée puissance

Prise de recharge V.E mode 2 (2P +T)

T ll Coffret 8 modules

Protection prise mode 2
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Sortie puissance* pour
borne de recharge V.E
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Réf. 0 163 04 (non livré)
Réf. 0 199 02 (non livré)
TOO AD 45A Enedis 69.43.514
Réf. 0 160 87 (non livré)
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0580 08 (AGCP) | Compteur Linky
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Green'up Access
Cordon VE mode 2
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Option borne de
recharge V.E. mode 3

(1) Réf. 0 580 08 (AGCP non livré - /1\ Intensité max. : 45A) - Réf. 0 580 09 (AGCP livré)
(2) Disjoncteur différentiel Uni + Neutre 20A 230V type F 30mA - 6kA - Courbe C Réf. 4 107 54
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