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Raccordements de trappes de désenfumage sur module B.E.A. (via module M.D.R.) 
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* V.E. : Ventouse électromagnétique de la trappe de désenfumage

Note La polarité indiquée correspond à l'état d'alarme du B.E.A. 
Puissance max. en sortie de B.E.A. = 10,5W 
(soit 3 ventouses èlectromagnétiques de 3,5W) 
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Raccordements de trappes de désenfumage sur module B.E.A. 
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* V.E. : Ventouse électromagnétique de la trappe de désenfumage

Note (D : La polarité indiquée correspond à l'état d'alarme du B.E.A.

Puissance max. en sortie de B.E.A. = 10,5W 
(soit 3 ventouses èlectromagnétiques de 3,5W) 

Note 0 : La borne repérée 2 est utilisée pour le repiquage et doit être
libre de tout potentiel (un domino peut être utilisé en lieu et place 
si la trappe ne possède pas ce type de bornes de raccordement) 
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Câble à utiliser pour le raccordement des trappes de désenfumage 
� 

Section 
Type 
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