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Aby rozpoczac

Interakcje z urzadzeniem

Aby wykonac¢ Wyslij lub Odbierz konfiguracje, Aktualizuj firmware i Zazadaj info o urzadzeniu,
nalezy najpierw podfaczy¢ urzadzenie do komputera i upewnic sie, ze wybrany port jest
prawidtowy.

Podtacz MyHOME_Screen do komputera za pomoca kabla USB-miniUSB lub za pomoca kabla
Ethernet.

Aby komunikacja mogta mie¢ miejsce, urzadzenie musi by¢ podfagczone do magistrali.

Potaczenie USB

Podtaczenie do sieci Ethernet

! BUS
1 mEmm
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Konfiguracja urzadzenia

Aby skonfigurowac urzadzenie, mozesz utworzy¢ nowy projekt lub zacza¢ od juz istniejacego,
zmodyfikowac go i odesta¢ do urzadzenia. Mozesz wykonac te operacje w obszarze globalnym
oprogramowania za pomoca kilku przyciskéw przeznaczonych do zarzadzania urzadzeniem:

Menu pliku
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Przeciagnij
urzgdzeni
a tutaj

1. Importuj projekt
2. Eksportuj projekt

Aby zaimportowac lub wyeksportowac projekt konfiguracyjny utworzony w okreslonym obszarze,
wybierz urzadzenie i kliknij odpowiedni klawisz.
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Menu urzadzenia

| E—
Programowanie elementow
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1. Otwiera okreslony obszar konfiguracji urzadzenia

zadanie info o urzadzeniu
Odbidr konfiguracji od podfaczonego urzadzenia
Wysytanie konfiguracji do podtaczonego urzadzenia

Wybér oprogramowania dla urzadzenia

o vokh weN

Aktualizacja oprogramowania urzadzenia

7. Otwiera Pomoc dotyczaca wybranego urzadzenia

W celu interakgji z urzadzeniem wybierz je i kliknij klawisze odpowiadajace funkgji, ktora chcesz
wykonac.

L1legrand’
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Obiekty skonfigurowane

Obiekty wprowadzone i skonfigurowane w projekcie globalnym sg dostepne w obszarze Obiekty
skonfigurowane i mozna je wyswietli¢ tylko w systemie, do ktérego naleza.

— el i

v~

Meschanie:

1. Przeciagnij wybrany obiekt na obszar “Wyswietlacz” oprogramowania

g
Soemiacs moddony 1000 VA 127V FA1/127 11 Pon prymatey  Regulator éwatla Pon prywatay udomsatyh Miestkanie

Obiekt bedzie teraz widoczny na obszarze “Wyswietlacz” i nie bedzie potrzebowat dodatkowych
konfiguracji.

L1legrand’
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Parametry konfiguracji

« Parametry ogolne, zegar
Funkcja ustawienia zegara: wybierz, czy ustawi¢ MyHOME_Screen jako zegar Master systemu
Format daty : wybierz format daty (np. dd.mm.rr./ mm.dd.rr. / rrmm.dd.)

- Jednostka temperatury
Format temperatury: wybierz, czy ustawi¢ w stopniach Celsjusza (°C) czy Fahrenheita (°F)

«  Automatyka
Poziom: jesli urzadzenie zostato podtaczone do magistrali SCS, wybierz odpowiedni poziom
(Pion prywatny/ Magistrala lokalna)

- Wideodomofonia
Wideodomofonia: wybierz opcje “wiacz”, jesli urzadzenie jest podtaczone do magistrali
wideodomofonii, wybierz “wylgcz’, jesli jest podtgczone do magistrali Automatyki
Adres MW: jesli w konfiguracji wybrate$ “Wiacz", wprowadz adres aparatu wewnetrznego
pofaczonego z MyHOME_Screen

+  Multimedia
Adres Zrédta multimedialnego: wprowadz adres MyHOME_Screen, jako Zrédto systemu
dzwieku (w obecnosci adaptera 3496)

- Zarzadzanie Gateway zewnetrznymi
Gateway zewnetrzna: wtacz/wytacz obecnosc interfejsu w kierunku systemu BACnet (F450)

- Strona docelowa
Strona docelowa: wybierz strone, ktéra pojawia sie, gdy komputer wznawia prace z trybu
gotowosci, wybierajac sposrod ostatniej wyswietlonej strony, Strony domowej lub strony
Ulubionych

- Jezyk
Jezyk MyHOME_Screen: wybierz jezyk, ktory bedzie wyswietlany na MyHOME_Screen

Po skonfigurowaniu parametréw kliknij przycisk [# , aby przejé¢ do konfiguracji Gateway
zewnetrznych (jesli sg wigczone).

L1legrand’
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Gateway zewnetrzna

Ustawienie gateway (bramy) zewnetrznej, takiej jak F450, umozliwia sterowanie za pomoca
MyHOME_Screen zewnetrznych systemdw zastrzezonych (na przyktad systemy HVAC-Bacnet).

& v %
m’ Zapynarve Zomknal
Adres P | por
olxjoe |
= 4

1. Spersonalizuj opis Gateway zewnetrznej.

2. Kliknij, aby wprowadzi¢ adres IP bramy.

% Adres siecio

— Adres sieciowy
Wprowadz adres sieciowy @
Adres sieciowy W68 1 [0 |

O amere

3. Przyciski do zarzadzania Gateway.

Dodaj Gateway

Usun wybrana Gateway

Usun wszystkie Gateway

Przesun Gateway do géry

¢f|[<]| | @l |©

Przesun Gateway w dét

4. Po skonfigurowaniu parametréw kliknij (4), aby przejs¢ do wprowadzania funkcji dostepnych
w MyHOME_Screen.
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Strona domowa

Ekran sktada sie z 3 czesci: po lewej stronie (€)) znajduje sie obszar “Elementy projektu”.

Czes¢ srodkowa (@) zwana obszarem “Wyswietlacza’, gdzie mozna komponowac strone, ktéra
poézniej bedzie wyswietlona jako Strona domowa urzadzenia z podstronami.

Po prawej stronie (@) obecny jest obszar “Wiasciwosci/Projekt’, gdzie mozesz wykonac
konfiguracje wybranego w obszarze Wyswietlacza obiektu.

‘Scenariusze zameansawanc | planamane

3 T vaiae: T e

B (<]v]a e ‘

1. Opcje.

W n Wylgcz automatyczne zapisywanie
automatyczny

Wyswietla/ukrywa obszar skonfigurowanych Obiektéw

Wyswietla/ukrywa obszar Info i btedéw

Powr6t do ustawien domyslnych

3. Jezyk.
Wybor jezyka interfejsu oprogramowania

Wyswietla ikony Pomocy urzadzenia 0 oraz informacje o oprogramowaniu @ .
Zapisz projekt.

Wré¢ do obszaru globalnego.

N o uo»

Przyciski do poruszania sie miedzy stronami.

T N Przechodzenie miedzy stronami
@ Poruszanie sie miedzy sekcjami @ konfiguracji

Poruszanie sie wewnatrz sekgji @ Przejscie do strony gtéwnej

L1legrand’




MyHOME_Screen3,5

Podrecznik oprogramowania

L1legrand’

- —
SR wl

8. Otwiera obszar, ktéry wyswietla ewentualne komunikaty informacyjne i komunikaty o btedach.
9. Usun obiekt.
10. Pasek modyfikacji.

Kopiuj obiekt
Wytnij obiekt
WKlej obiekt
Wyréwnaj do siatki
Wybierz skin

11. Otwiera obszar skonfigurowanych obiektow.

12. Wyswietlanie zapisu pliku.

Elementy projektu

W tym obszarze sg dostepne wszystkie obiekty, ktérych mozna uzy¢ do komponowania stron; w
tym celu przeciagnij obiekty.

10:22:35
11.02.05

Astomatyks

g @ veasawose |14 projesc

| EEEET sl n ) (31

Obcigzeniami” indywidualnie w ramach projektu, lub mozesz wybrac funkcje ,Zarzqdzanie

c Uwaga: Mozesz wprowadzic¢ funkcje “Dane Energii’; “Nadzér instalacji” i “Zarzqdzanie
Energiq’; gdzie sq zgrupowane wszystkie trzy wyzej wymienione funkcje.
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Podstrony

Niektore obiekty stuza jako tacza do innych stron, na ktérych mozesz zgrupowac obiekty
powiazane ze sobg (np. Automatyka).
Konfiguracja podstron odbywa sie wedtug kolejnosci wprowadzenia obiektéw na Stronie gtéwnej.

Wyswietlacz

Obszar “Wyswietlacz” pokazuje ustawienie Strony gtéwnej i podstron urzadzenia.
Ta strona sktada sie z obiektow mozliwych do spersonalizowania, tylko ikona ,Ustawienia” nie moze
by¢ usunieta.

Ustawienia

L1legrand’
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Wiasciwosci/Projekt

Ten obszar podzielony jest na dwie czesci, ktdére mozesz wybrac przez klikniecie etykiety
znajdujacej sie na dole; w czesci,Whasciwosci” sa dostepne pola konfiguracji wiasnie wybranego
obiektu obecnego w obszarze Wyswietlacza.

W czesci “Projekt” wyswietlane sa w strukturze drzewa obiekty podzielone na strony.
Oprécz wybierania obiektow mozesz takze poruszac sie w wybranym projekcie, wybierajac
podstrony, jesli s3 obecne.

a I_~ Projekt ®
sl 4 [T strona gléwna 5
P Opis [ ¥ [[F] ustawienia
4 [[H] Automatyka
{3 Zastona
1 » @Alim przecivewiamaniowy
» @Regulaqa deplna
» [[5] oswietlenie
> i i
s ¥ I3 System diwi 6
Wprowadsz tr I
e 2 b [[3] Sterowanie wideo
Wybrane o Zzarzadzanie energia
[ Zastona » [ seenariusze
Opis Zaslona '
Adres T Pnprywaty Strona Ulubionych
Tryb MNormalny
PUL Wylaczony
— 3
Opis
opis do iz dia
e F—a 0 Wesciwost | [ proekt |

1. Parametry strony.

Wskazowki dotyczace konfiguracji wybranych parametrow.
Parametry wybranego obiektu.

Etykieta wyboru Wtasciwosci/Projekt.

Strona Gtéwna.

o nod wN

Podstrona.

L1legrand’
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Konfiguracje typowe

W tej sekcji mozesz wyswietli¢ procedury znajdujace sie na wiekszosci ekrandw konfiguracyjnych.
Procedury te sa wyréznione przez niebieski kolor wypetnienia symboli (strzatki, rece, otéwki).

opis
iramads ps o dvicteis d g regbaors

] T v B o

SR e~ 3 )

Modyfikacja istniejgcego projektu

1. Przeciagnij lub dwukrotnie kliknij funkcje/aplikacje od obszaru,Elementy projektu” do obszaru

MWyswietlacz”.
2. Wybierz funkcje w obszarze “Wyswietlacz”.
3. Spersonalizuj opis strony w obszarze “Wtasciwosci strony”.
4. Spersonalizuj opis funkcji wybranej w obszarze “Wiasciwosci wybranego elementu’”.
5. Kliknij klawisz [..], aby skonfigurowac adres.
(@roess ]
|-/ &2 Adres SCS |/ &3 Adres 5CS
Adres 11 Adres 11#4#01
A -y A .- 1
pL = 1 PL -
Poziom Valinm prywatny oiom i @ szyna lokalna E
B LN )
s -3
Adres SCS Poziom
Wprowadi adres SCS (A, PL, Poziom, I3, 14) Wybierz poziom

- A =Pomieszczenie: wybierz wartos¢ konfiguratora pomieszczenia A (0 - 10,GEN, AMB, GR).
- PL = Punkt swiatfa: wybierz wartos¢ konfiguratora punktu swiatta PL (liczba zalezy od
funkgji).
- Poziom: wybierz odpowiedni poziom (Pion prywatny = poziom 3
lub Magistrala lokalna = poziom 4).
Jesli wybierzesz Poziom = Magistrala lokalna, pojawi sie pole interfejsu.
W tym przypadku wybierz adres interfejsu ekspansji logicznej, pod ktérym znajduje sie
obiekt do sterowania.

L1legrand’
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6. Pozostate parametry, ktére znajduja sie w obszarze “Wiasciwosci wybranego elementu” réznia
sie w zaleznosci od wybranego obiektu i zostang oméwione w nastepnych paragrafach.

7. Po zakonczeniu operacji konfiguracji/personalizacji strony kliknij przycisk (&, aby przejs¢ do
nastepnej strony.

Godzina/Data/Temperatura

Jesli wprowadzisz te obiekty do Strony Gtéwnej, mozesz wyswietli¢ na urzadzeniu godzine, date
i temperature zmierzona w okreslonym obszarze. Dla dwéch pierwszych obiektéw nie musisz
wykonywac zadnej konfiguracji, natomiast dla temperatury:

[<Iv]Al>

1. Przeciagnij obiekt Temperatura z obszaru “Elementy Projektu” do obszaru “Wyswietlacz” lub
dwukrotnie kliknij obiekt.

2. Wybierz typ urzadzenia do odczytu temperatury.

3. Wybierz adres urzadzenia.
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Funkcje

USTAWIENIA

AUTOMATYKA

OSWIETLENIE

ANTYWtAMANIOWY

REGULACJA TEMPERATURY
WIDEODOMOFONIA

SYSTEM DZWIEKU

SCENARIUSZE

SCENARIUSZE ZAAWANSOWANE | PLANOWANE

ZARZADZANIE ENERGIA

Ustawienia

W tej sekcji mozesz wprowadzic¢ obiekty w celu najlepszego spersonalizowania MyHOME_Screen.
Funkcje: Wyswietlacz, Wersja, Siec i Zegar sg wstepnie ustawione i nie mozna ich usunad.

3. Konfiguracja Wyswietlacza:

Wybrane wiascwosd elementu
Wyswietl

Opis Wyswietlacz 2

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Wyswietlacz.

3. Konfiguracja Wersji:

‘Wybrane wiascwosd elementu
Wersja
is Wersja

«  Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Wersja.

L1legrand’
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3. Konfiguracja Sieci:

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Sie¢.

- Potaczenie: wybierz czy wiaczy¢/wytaczy¢ karte sieci MyHOME_Screen.

3. Konfiguracja Zegara:

Wy e ———
Zegar
is Zegar

«  Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Zegar.

3. Konfiguracja NuVo:

Wybrane wiascwosd elementu
Nuvo

_Opis | Nuvo %

«  Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu NuVo.

3. Konfiguracja Beep:

‘Wybrane wiasdwosd elementu

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Beep.

- Tryb: wybierz czy wiaczy¢/wytaczy¢ emisje dzwieku po dotknigciu ikony.

3. Konfiguracja Hasta:

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Hasto.
« Hasto: wprowadz hasto numeryczne do wyboru.

«  Tryb: wybierz czy wiaczyé/wytaczy¢ Hasto.
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3. Konfiguracja Budzika:

Wybrane wiasciwosd elementu
Budzik
is Budzik

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Budzik.

3. Konfiguracja Beep progu:

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis Beep progu.

- Zarzadzanie beep progu: wybierz czy wigczyé/wytgczy¢ emisje dzwieku po osiggnieciu
progu zuzycia lub produkgji linii zasilania.

Wyswietlacz
e

Jasnosé a

- \
Wygaszacz skrany N
-
—. ) .4 e

T @@@}
ou

3. Konfiguracja Jasnosci:

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Jasnosc.

«  Poziom: wybierz jasnos¢ do wykorzystania w trybie wygaszacza ekranu.

L1legrand’
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3. Konfiguracja Wyczysé:

Wybrane wiasciwosd elementu
Opis. Caysty
Czas tania 10 sekund

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Wyczysc.

«  Czas czyszczenia: wybierz okres czasu, ktéry miesci sie w przedziale od 10 sekund do1
minuty. MyHOME_Screen bedzie wytagczony przez wybrany okres czasu, umozliwiajac
wyczyszczenie ekranu.

Ostrzezenie: Nie wolno czyscic przy uzyciu rozpuszczalnikéw, rozciericzalnikéw itp. lub
produktdw Sciernych.

3. Konfiguracja Kalibracji:

‘Wybrane wiascwosd elementu
Kalibracja
Opis. | Kalboracja

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Kalibracja.

3. Konfiguracja Wygaszacza ekranu:

‘Wybrane wiascwosd elementu
Wygaszacz ekranu
_Opis Wygaszacz ekranu
Typ Linie
Prosze czekad 30 sekund
Ekran wylaczony Nieskoriczony

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Wygaszacz ekranu.
- Typ: wybierz rodzaj Wygaszacza ekranu (bez wygaszacza, linie, pecherzyki, czas, tekst).
«  Oczekiwanie: wybierz czas oczekiwania zanim wygaszacz sie uaktywni.

«  Wylacz ekran: wybierz czas oczekiwania zanim ekran sie wytaczy.

3. Konfiguracja Efektéw przejscia:

Wybrane wiasciwosd elementu
is. 1 Efeki jéda
Typ Zaden

- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Efekty przejscia.

- Typ: wybierz rodzaj efektu obiektu.

L1legrand’
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Budzik

Obiekt “Budzik” (jesli wcze$niej wprowadzony) umozliwia wigczenie/wytaczenie i ustawienie
budzika w MyHOME_Screen. Wybierajac funkcje System dzwieku bedziesz mogt ustawic

(z urzadzenia) jedno lub wiecej pomieszczen systemu dzwieku, w ktérych budzik bedzie
uaktywniony oraz zrédto do wiaczenia (radio/stereo control itp.).

4. Konfiguracja Budzika:
- Opis: wprowadz spersonalizowany opis obiektu Budzik.
«  Typ: wybierz rodzaj budzika (Beep lub system dzwieku).
«  Wiaczony: wybierz czy wiaczy¢/wytaczy¢ budzik.

S

= Dni: wybierz dni, w ktérych budzik bedzie aktywny.
» Godzina: wybierz godzine wiaczenia budzika.

= Minuty: wybierz minuty witaczenia budzika.

5. Po zakonczeniu operacji konfiguracji/personalizacji strony kliknij przyciskE, aby przejs¢ do
nastepnej strony.

L1legrand’
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Automatyka

W tej czesci mozesz wprowadzi¢ obiekty, za pomoca ktérych bedziesz mégt fatwo zarzadzac
wszystkimi urzadzeniami automatycznymi systemu, jak: rolety, zaluzje, zastony napedzane
silnikiem, gniazda sterowane, system nawadniania itp.

a Ops.
g el
"J"":"B o FoE
B ok ‘

Zauzie

e i

oo
oronas s 8 wswitess da wtnange reuiatrs

0 wadowoic [§ Projet

NN el o

Polecenie dla aktuatoréw zaawansowanych

Wszystkie polecenia automatyki posiadaja tryb zaawansowany, ktéry w przypadku
zainstalowanego aktuatora zaawansowanego pozwoli uzytkownikowi na wyswietlenie procentu
otwarcia i zmodyfikowanie go za pomocg odpowiednich ikon + e -.

6. Skonfiguruj obiekt:

= Tryb: dla niektérych urzadzen automatycznych (Zastona, Drzwi wahadtowe, Okiennice i
Brama) musisz skonfigurowac tryb pracy polecenia:
- Tryb bezpieczny
Ruch otwierania i zamykania odbywa sie dopoki trzymasz wcisniety przycisk. Po jego
zwolnieniu automatycznie nastepuje stop.
- Tryb normalny
Ruch otwierania i zamykania rozpoczyna sie po dotknieciu odpowiedniego
klawisza; podczas ruchu ikona zmienia sie i pokazuje przycisk stopu oraz wskazanie
odbywajacego sie ruchu. Po zwolnieniu przycisku automatycznie nastepuje stop.
Aby zablokowac ruch, nalezy klikna¢ Stop.

«  PUL: wybierz Wkaczony, jesli aktuator, ktéry konfigurujesz jest skonfigurowany fizycznie lub
wirtualnie PUL.

Dla sterowania Zamkiem musisz wybrac¢ Adres wideodomofonowy, czyli adres panelu
zewnetrznego potaczonego z systemem (jesli urzadzenie potaczone jest z magistrala
wideofonowa); jesli urzadzenie pofgczone jest z magistralg automatyki, do polecenia Zamka
musisz wprowadzi¢ wartosci A i PL.
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Typ Wideodomofonia
(@ ey Sytem Widsodomotonowege |

|- 1% System wideo drzwi wejsciowych
Adres |D
Pozom |3mewmv

System wideo drzwi wejéciowych
Wprowadz adresy Systemu Wideodomofonowego

 ©oc || B menet |

Typ Automatyka

-/ i Adres SCS

Adres 11

A il

PL T
Poziom @ pion prywatny

Adres SCS
Wprowadi adres SCS (A, PL, Poziom, 13, 1)

[ © zovverizc [ BT i ]
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Oswietlenie

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obiekty, za pomoca ktérych mozna zapali¢, zgasi¢ i wyregulowac
pojedyncze swiatto lub grupe Swiatet oraz zarzadza¢ wigczeniem temporyzowanym.

e~

6. Skonfiguruj obiekt:

sciemniacz, Lampa
- Typ Sciemniacza: wybierz rodzaj sciemniacza (10 poziomdw/100 poziomdw)
- Zapalenie temporyzowane: wpisz czas zapalenia w sekundach
- Zgaszenie temporyzowane: wpisz czas zgaszenia w sekundach

«  PUL: wybierz Wiaczony, jesli aktuator, ktory konfigurujesz jest skonfigurowany fizycznie
lub wirtualnie PUL.

Zespot aktuatorow Swiatet, Zespét Sciemniacza

Te obiekty pozwalaja na sterowanie wieloma swiattami jednocze$nie, ustawiajac zaréwno
polecenia punkt-punkt, jak i polecenia skierowane do grupy pomieszczen jak réwniez
polecenia ogdlne.

|/ 2 Lista adresowa SCS
5 1 Adres:
Adres 1
A =
PL -
Poziom @ Pion prywatny
Lista adresowa SCS
Wprowadi adresy SCS
1 —fie](x {—2
]

| @ zotweraze | 3 adonet_]

1. Dodaj adres

2. Usun adres

L1legrand’
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Swiatto temporyzowane

«  Aby skonfigurowac czas, mozesz wybrac opcje Czasy state (8) lub po wybraniu
Czasy konfigurowalne ustawic¢ 1 lub wiecej “czaséw trwania’, ktore beda dostepne w
urzadzeniu.

- PUL: wybierz Wtaczony, jesli aktuator, ktory konfigurujesz jest skonfigurowany
fizycznie lub wirtualnie PUL.

« Urzadzenie: wybierz rodzaj urzadzenia (aktuator/$ciemniacz).

Swiatto temporyzowane state
Ten obiekt umozliwia konfiguracje Swiatta za pomocg wstepnie ustawionego czasu zapalenia.

«  Czas: kliknij klawisz [...], aby ustawi¢ czas trwania przedziatu czasu zapalenia (Godzina,
Minuty, Sekundy), potem OK, aby potwierdzi¢.

- () Czas trwania

Trwanie 00:00:00

Czas trwania
Ustaw gedznowy qzas trwania diz pozygi

= PUL: wybierz Wiaczony, jesli aktuator, ktéry konfigurujesz jest skonfigurowany fizycznie
lub wirtualnie PUL.

= Urzadzenie: wybierz rodzaj urzadzenia (aktuator/éciemniacz).

Swiatto na klatce

Jesli w systemie zainstalowany jest aktuator,Swiatto na klatce”, to po wprowadzeniu tego
obiektu mozesz nim sterowac z urzadzenia.

«  Adres: wprowadz adres aktuatora $wiatta na klatce do sterowania.

L1legrand’
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Antywiamaniowy

W tej sekcji mozesz okredli¢ strefy (8), ktore sktadaja sie na Twoja instalacje antywlamaniowa.

Regulacja temperatury

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obiekty, za pomoca ktérych bedziesz kontrolowac i regulowac
instalacje ogrzewania i klimatyzacji, regulujac temperature poszczegélnych stref w zaleznosci od
potrzeby chwili.

- e

v~ [
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5. Skonfiguruj obiekt:

»  Adres: wybierz warto$¢ odpowiadajaca konfiguratorom wprowadzonym do stref, ktére
beda kontrolowane.

«  Fan-coil: wybierz, czy sonda jest typu klimakonwektor.

Uwaga: Jesli wybierzesz centrale 4-strefowgq, kazda strefa bedzie miata wstepnie
skonfigurowangq ikone.

Centrala

W tej sekcji obecne sg rézne funkcje. W zaleznosci od zaprogramowania centrali mozesz wybrac,
ktore z nich wyswietli¢ w urzadzeniu.

EEET (&liv~n?
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Programy

W tej sekcji obecne sg obiekty, ktére reprezentujg programy letnie i ziimowe. W zaleznosci od
zaprogramowania centrali mozesz wybra¢, ktére z nich wyswietli¢ w urzadzeniu.

AR

5. Skonfiguruj obiekt:

«  Program: wybierz numer programu obecnego w centrali.

Scenariusze (tylko 99 stref)

W tej sekcji obecne sg obiekty, ktdre reprezentuja scenariusze letnie i zimowe, w zaleznosci od
zaprogramowania centrali mozesz wybrac, ktére z nich wyswietli¢ w urzadzeniu.

VA

5. Skonfiguruj obiekt:

»  Scenariusz: wybierz numer scenariusza obecnego w centrali.
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Sondy zewnetrzne

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ radiosondy zewnetrzne obecne w instalacji.

5. Skonfiguruj obiekt:

«  Adres: wybierz adres sondy zewnetrznej do potaczenia.

Strefy niekontrolowane

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ strefy niekontrolowane (tylko pomiar) obecne w instalacji.

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac adres.

L1legrand”
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Adres Regulatora Temperatury
Wprowadz adres regulatora temperatury (ZA, ZB, SLA)

- ZA, ZB, Slave: skonfiguruj w taki sam sposéb, jak zostata skonfigurowana sonda strefy
niekontrolowane;j.

Klimatyzacja

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ Urzadzenia AC obecne w systemie klimatyzacji, okresli¢ i
zgrupowac ulubione polecenia, a dla kazdej jednostki polecenia, ktére beda wystane do
MyHOME_Screen.

avis
[ t—— ot e o et o o cemert
@ ‘ || Wadcwoié |1 Projeit

A’ )

1. Wybierz tryb sterowania (Podstawowy lub zaawansowany); ré6znica miedzy tymi dwoma
rodzajami polega na tym, ze w trybie Podstawowym mozesz zarzadzac¢ systemem za pomoca
20 polecen zapamietanych w interfejsie 3456, podczas gdy w trybie Zaawansowanym
sterowanie jest kompletne, tak jakby$ uzywat pilota Urzadzenia AC.

7. Skonfiguruj obiekt (Tryb Podstawowy):
Urzadzenie AC

«  Adres polecenia OFF: wpisz numer polecenia skonfigurowanego jako OFF w interfejsie
3456.

- Sonda wiaczona: wpisz “Tak’, jesli sonda slave jest obecna (do mierzenia temperatury w
pofaczonej strefie).

»  Adres sondy: kliknij klawisz [...], aby skonfigurowa¢ adres sondy SLAVE.

L1legrand’
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|/ &3 Adres Regulatora Temperatury

Adres Regulatora Temperatury
Wprowadz adres regulatora temperatury (ZA, ZB, SLA)

- ZA, ZB, Slave: skonfiguruj w taki sam sposéb, jak zostata skonfigurowana sonda.

- Pokaz polecenie OFF: wybierz “Tak", aby wyswietli¢ w MyHOME_Screen polecenie OFF
pofaczone z Urzadzeniem AC.

Jednostka wewnerzna AC (Polecenia ulubione)

W tej strefie mozesz wpisac niektoére ulubione polecenia, wybierajac je sposrdd 20 dostepnych
w interfejsie 3456.

A’

5. Skonfiguruj obiekt:

«  Adres: wpisz adres polecenia.

L1legrand’
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Grupa polecen

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ polecenie i skonfigurowac je tak, aby zostato wystane
réwnoczesnie z poleceniami przechowywanymi w réznych Urzadzeniach AC.

e ap’

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac adres polecenia.

- Polecenia Systemu
£ 1 Kimatyzacia
Adres |11 [
_“P;:emeil ‘
Polecenia Systemu Klimatyzacji
Lista Kimatyzadi
1 —{e)s {2

- Adres: kliknij klawisz E] , aby wprowadzi¢ adres Urzadzenia AC.
- Polecenie: wybierz numer polecenia (od 1 do 20).

1. Dodaj polecenie

2. Usun polecenie

L1legrand’
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7. Skonfiguruj obiekt (Tryb zaawansowany):

UrzadzenieAC

Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac¢ adres jednostki wewnetrznej AC.

Adres Regulatora Temperatury
Wprowad: adres regulatora temperatury (ZA, Z8, N)

- ZA, ZB, N: skonfiguruj w taki sam sposob, jak zostat skonfigurowany interfejs 3456.

- Sonda wiaczona: wybierz “Tak”, jesli sonda slave jest obecna (do mierzenia temperatury w
potaczonej strefie).

» Adres sondy: kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac adres sondy SLAVE.

Adres Regulatora Temperatury
Woprowads adres regulatora temperatury (ZA, ZB, SLA)

- ZA, ZB, Slave: skonfiguruj w taki sam sposéb, jak zostata skonfigurowana sonda.

«  Pokaz polecenie OFF: wybierz “Tak", aby wyswietli¢ w MyHOME_Screen polecenie OFF
pofaczone z Urzadzeniem AC.

- Temperatura minimalna: wybierz temperature minimalnga, ktéra moze by¢ ustawiona w
Urzadzeniu AC

- Temperatura maksymalna: wybierz temperature maksymalna, ktéra moze by¢ ustawiona
w Urzadzeniu AC.

«  Step: wybierz zadany przyrost miedzy dwoma réznymi wartosciami temperatury (0,5 °C
lub 1°Q).

= Tryb: Wybierz“Tak’, jesli Urzadzenie AC zawiera nastepujace tryby:
- Automatyczny;
- Chtodzenia;
- Ogrzewania;
- Osuszania;
- Wentylator;
- Obecnos¢ predkosci wentylatora:
- Tryb Automatyczny;
- Tryb szybki;
- Tryb $redni;
- Tryb wolny;
- Cichy;
- Obecnos$¢ funkgji Swing.

Uwaga: Konfiguracja parametréw Urzqdzenia AC zalezy od funkcji kazdego
zainstalowanego urzqdzenia AC.

L1legrand’
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Urzadzenie AC (Polecenia ulubione)

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ wszystkie polecenia, ktére beda dostepne w MyHOME_Screen.
Dla kazdego bedziesz moégt ustawic¢ parametry dostepne w zaleznosci od konfiguracji
Urzadzenia AC.

s

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac¢ polecenie.

I Polecenia Systemu Klimatyzacji
Temperatura 15

Tryb Automatyczny
Predkosc Automatyczny
Funkga Swing wentylstora  wyl.

P Systemu Klimatyzagji
Wprowadi wartos¢ kimatyzagi

[ zatweraze [ 1 mndonae_|

Wybierz ustawienia, ktére skfadaja sie na polecenie.

L1legrand’
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Grupa polecen

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ polecenie i skonfigurowac je tak, aby zostato wystane
réwnoczesnie z poleceniami przechowywanymi w réznych Urzadzeniach AC.

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowac¢ adres polecenia.

- Polecenia Systemu Kiimatyzacji
= 1 Klimatyzacja
Mres | 11#1 E]
| nnﬁemmn 18 |
T Ogrzewanie
Pl‘ed?wiii Niska

Funkgja Swing wentylt...  Whczony

Polecenia Systemu Klimatyzaji
Lista Kiimatyzagi
1 —fa[x} -2
[ @ zotweraze [ 3 amdonat_|

- Adres: Kliknij klawisz E] , aby wprowadzi¢ adres Urzadzenia AC.

- Temperatura: wybierz temperature do potaczenia z poleceniem.
- Tryb: wybierz tryb do potaczenia z poleceniem.

- Predkos¢ wirnika: wybierz predkos¢ do potaczenia z poleceniem.
- Fan Swing: wybierz obecnos¢ funkgji swing.

1. Dodaj polecenie

2. Usun polecenie

L1legrand’
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HVAC

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obiekty systemu BACnet, ktére chcesz kontrolowac za pomoca
MyHOME_Screen.

B
Ciee) w0’

AC Unit and Fancoil

W tej sekcji mozesz skonfigurowac Urzadzenia AC i wentylatory przez wprowadzenie bramy HVAC i
adresu (konfiguracja pojedyncza) lub tylko bramy HVAC (konfiguracja ogdlna).

Konfiguracja pojedyncza umozliwia ustawienie polecen, ktore beda wyswietlane w
MyHOME_Screen.

Konfiguracja ogdlna umozliwia wystanie polecenia OFF do wszystkich urzadzen pofaczonych z
brama.

O Dke oY

5. Konfiguracja POJEDYNCZA:

- Brama zewnetrzna: wybierz brame BACnet sposréd dostepnych, do ktdrej nalezy
jednostka, ktéra bedzie kontrolowana.

«  Obszar: wprowadz adres Obszaru jednostki do systemu BACnet.
- Adres urzadzenia: wprowadz adres urzadzenia jednostki do systemu BACnet.

«  Ustawienia: Kliknij klawisz [...], aby wybra¢ parametry jednostki, ktérymi chcesz zarzadzac.

L1legrand’
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Tryb roboczy 2
Uaktywnij [Tk =] ‘ 5‘
A Command 1 - Zima | ‘
Aktywna Tak -
opis Zme
~ Command 2 - Lato
Aktywna Tak -
opis e
~ Command 3 - Wentylator
Aktywna Tak -
Opis Wentfstor
~ Command 4 - Suchy
Aktywina Tak ™
opis sueby
Opis

5. Konfiguracja OGOLNA:

- Brama zewnetrzna: wybierz sposréd dostepnych brame BACnet, do ktdrej nalezy
jednostka do kontroli.

ATU

Konfiguracje parametréw dla obiektu ATU sg nastepujace:
«  Tryb operacyjny
- Ustawienie temperatury
«  Predkos¢ wentylatora
«  Wilgotnos¢
- Ustawienie wilgotnosci
«  Przeplyw powietrza
- Ustawienie przeptywu powietrza
- Ustawienie minimalnego przeptywu powietrza
« Ustawienie maksymalnego przeplywu powietrza
»  Procent recyrkulacji

« Sonda jakosci powietrza

Floor Heating

Konfiguracje parametréw dla obiektu Floor Heating (Ogrzewanie podtogowe) sg nastepujace:
«  Tryb operacyjny

- Ustawienie temperatury

VRV/VAV
Konfiguracje parametréw dla obiektu VRV/VAV sa nastepujace:

- Tryb operacyjny
- Ustawienie temperatury

- Ustawienie przeptywu powietrza

L1legrand’
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Wideodomofonia

W tej sekgji, w zaleznosci od ustawien instalacji wideodomofonowej mozesz skonfigurowac,
ktore panele zewnetrzne bedg sterowane przez MyHOME_Screen i ustawic¢ dla kazdego miejsca
zewnetrznego (panelu) otwarcie zamka i/lub wigczenie swiatta na klatce.

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [...], aby skonfigurowa¢ adres panelu zewnetrznego.

System wideo drzwi wejsciowych
Wprowadi adresy Systemu Wideodomofonowego

- Wybierz odpowiedni adres konfiguratora wprowadzony do urzadzenia, ktérym
bedziesz sterowat.

- Swiatto na klatce: wiacz/wytacz polecenie $wiatto na klatce.

»  Zamek: wiacz/wytacz polecenie Zamek.
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System dzwieku

W tej sekcji mozesz okresli¢, ktére Zrodta dZzwieku i wzmacniacze sa obecne w Twojej instalacji
i skonfigurowac je jako zainstalowane. Mozesz takze stworzy¢ grupy wzmacniaczy, ktore beda
wiaczane réwnocze$nie. Wybierz typ systemu dZzwieku w zaleznosci od ustawien instalacji.
Wielokanatowy system dZzwieku pozwala na jednoczesne odtwarzanie réznej muzyki w wielu
pomieszczeniach.

ops
Woromad s do etk d g slemeri

g @ wetawote 15 prowic

EEE0 Y [ oo

drodia diwieiu
clle[z]o]le] |

o) (@ o T

EEEF f&v]a) s e =

3. Skonfiguruj obiekt:

»  Typ: wybierz rodzaj Zzrédta (zrédto Radio / Zrédto AUX / zrédto multimedialne).
zrédto Radio odnosi sie do Tunera radiowego, zrédto Aux odnosi sie do zrédfa
zewnetrznego (np.: czytnik CD) podtaczonego do Zestawu radiowego lub do wejscia RCA,
zrodto multimediale odnosi sie do systemu MyHOME_Screen, ktory spetnia funkcje zrodta
systemu.

Uwaga: Jesli MyHOME_Screen stuzy jako zrédto dzwieku, ten sam adres nie moze by¢
wykorzystany dla innego Zrédta.

L1legrand’
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= Adres: wybierz adres dla wybranego Zrédfa dzwieku.
«  Opis: wprowadz spersonalizowany opis wybranego zrédfa dzwieku.

« Liczba stacji: wybierz liczbe stacji zapamietanych w Radio F500N.

Dodaj Zzrodta

Usun wybrane Zrédto

Usun wszystkie zrédta

)| & [e]|el

Sortuj Zzrédta, przemieszczajac je w zadanej kolejnosci

Wzmacniacze

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [-..], aby skonfigurowa¢ adres wzmacniacza.

Adres multimediow
Podaj adresy muftimediow (A, PF)

- A, PF: skonfiguruj tak samo, jak skonfigurowano urzadzenie do sterowania.

L1legrand’
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Grupa wzmacniaczy

s

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [-.], aby skonfigurowac adresy wzmacniaczy, ktére sktadaja sie na grupe.

B @ st
Elilkies:
A (=2
PF |- 1
4I.I=hatesmmulﬁnml6w
Podaj adresy multimediow
1 —phe)(x] 12

- A, PF: skonfiguruj tak samo, jak skonfigurowano urzadzenie do sterowania.
1. Dodaj wzmacniacz.

2. Usun wzmacniacz.
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Wzmacniacz mocy

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [-.], aby skonfigurowac adres wzmacniacza mocy.

Adres multimediow
Podaj adresy muftimediow (A, PF)

- A, PF: skonfiguruj tak samo, jak skonfigurowano urzadzenie do sterowania.

- Wstepne ustawienia uzytkownika: wiacz/wytacz ustawienia spersonalizowane.

L1legrand’
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NuVo

Wprowadzenie do Home page obiektu NuVo umozliwi Ci interfejsowanie z Twoim cyfrowym
systemem audio NUVO, aby stucha¢ utwordw / radia / playlisty /listy utworéw zawartych w
folderze, ktére wczesniej wprowadzites (za pomoca aplikacji ,NuVo Player”) do kategorii Top 10.

@ | @ wetonosé 1§ proeke

| = [<]v]ake [l

System dzwieku i NuVo

W tej sekcji mozesz zarzadzac Systemem Dzwieku lub Wielokanatowym Systemem dzwigku
jednoczesnie z systemem NuVo.
W przypadku konfiguracji Systemu DZwieku lub wielokanatowego systemu dzwieku patrz System

dzwieku.

o
Worona s o wyimetrss o wyrancgo ey

| @ wetonosé 1§ proeke

alvial2] (i

Oprdcz funkcji NuVo mozesz wprowadzic tylko jednq z funkcji: System DZwieku lub
Wielokanatowy systemu DZwieku.

L1legrand’
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Scenariusze

W tej sekcji mozesz wprowadzic¢ obiekty, aby aktywowac i modyfikowac scenariusze systemu.

6. Skonfiguruj obiekt:

«  Przycisk: wybierz numer odpowiadajacy przyciskowi centralki scenariuszy.

Modut scenariuszy

Q Modut scenariuszy umozliwia zapamietanie maksymalnie 16 scenariuszy.

6. Skonfiguruj obiekt:

«  Przycisk: wybierz scenariusz odpowiadajacy modutowi scenariuszy.

L1legrand’
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Scenariusze zaawansowane i planowane

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obiekty pozwalajace na wystanie polecenia o ustalonej godzinie
i po majacej miejsce akgji (Scenariusze zaawansowane) lub zadziatenie na scenariusze planowane
w programatorze scenariuszy (scenariusze planowane).

MHOME sate 1437 - RC =g )|

g

e

5. Skonfiguruj obiekt:
Kliknij klawisz [.], aby skonfigurowac scenariusz zaawansowany.

Scenariusz zaawansowany

Scenariusz zapamietany w MyHOME_Screen, ktéry umozliwia wystanie plecenia (6) o ustalonej
godzinie (7) i po wystapieniu warunku (8).

Przyktad: jesli o godz. 20:00 (warunek czasowy) wzmacniacz skonfigurowany A1 PF1 jest wytaczony
(warunek urzadzenia), wytwarza polecenie ON w kierunku wzmacniacza skonfigurowanego A1

PF1 (Dziatanie).

(@ scensivezzamansonory ]
|-/ Scenariusz Zaawansowany
£ Warunek czasowy
Warunek 1. Aktywny
Godzina Bl | 20:00 @
= Warunek dia urzadzenia
Warunek Aktywny

= Akda

Zaplnowane Wzmacnacz < 6 5

Scenariusz Zaawansowany
Stwdrz scenariusz zaawansowany, okresiajac odpowiednie warunki |
rodzaj akgi do przeprowadzena

[ © zatweroze [ 3 anionze_]
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Scenariusz planowany

Mozesz zadziata¢ na scenariusze planowane w Programatorze scenariuszy.
Cztery mozliwe dziatania to:

- Start

- Stop

. Wiacz
- Wylacz

Konfigurowalne parami polecenia Wiacz (1) i Wytacz (2) sg poleceniami, ktdre daja i odbieraja
zezwolenie programatorowi scenariuszy na wykonanie tychze scenariuszy.
Polecenia Start (3) i Stop (4) wymuszaja uruchomienie/ zatrzymanie scenariuszy.

(@ scensrivczaplanowary ]
|-/ 4 Scenariusz zaplanowany
& Uaktywnij ( 1 )
Obecnoié Nie
= umeakeywny (2)
Obecnosé Nie
- start 3
Obacnose Tak
Twpokcena | ce
mAdus 11-Pion prywatny
" Numer praycsku o1
= stop 4
Obecnosé | Nie
=3

Po wybraniu obecnosci musisz ustawic:
«  Typ polecenia: ustaw jesli polecenie jest CEN lub CEN PLUS
« Adres: wprowadz adres programatora

« Numer przycisku: wprowadz numer przycisku programatora.
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Zarzadzanie energia

W tej sekcji obecne sg nastepujace obiekty do zarzadzania energia: Nadzér instalacji, Dane energii,
Zarzadzanie obcigzeniami.

- Nadzér instalacji
Umozliwia wyswietlanie i sterowanie urzadzeniami STOP&GO oraz kontrolowanie
prawidtowego funkcjonowania obcigzen obecnych w Twojej instalacji MyHOME.

- Dane energii.
Pozwala na monitorowanie zuzycia i produkcji energii dla pozycji: elektrycznos¢, gaz, woda,
ogrzewanie/chfodzenie, woda goraca.

- Zarzadzanie obcigzeniami
Zarzadzanie obcigzeniami (z centralka zarzadzania obcigzeniami)
Centralka kontroli obcigzenia umozliwia kontrole pobieranej mocy, wytaczajac obciazenia
(np. piekarnik, pralka, kuchenka mikrofalowa itp.) wedtug ustalonego przez instalatora
pierwszenstwa, aby zapobiec przerwaniu dostawy energii przez licznik.
Zarzadzanie obcigzeniami (bez centralki zarzadzania obcigzeniami)
Jesli w instalacji nie jest obecna centralka zarzadzania obcigzeniami i stosuje sie aktuatory
zaawansowane, ta aplikacja umozliwia sprawdzenie zuzycia obcigzen (np. piekarnika, pralki,
kuchenki mikrofalowej itp.).

BRE
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Nadzor instalacji

W tej sekcji mozesz skonfigurowac urzadzenia Stop and Go, ktére beda wyswietlane/sterowane
oraz obciagzenia, ktérych funkcjonowanie bedziesz kontrolowac za pomocg MyHOME_Screen
(tylko obcigzenia zaawansowane).

8
OOk

Stop and Go

W tej sekcji mozesz skonfigurowac wytaczniki Stop and Go w celu sterowania automatycznego
uzbrojenia wytgcznika réznicowopradowego.

Stop and Go BTest

-sa

5. Skonfiguruj obiekt:

«  Adres: wybierz warto$¢ adresu urzadzenia.
Wartos$¢ miesci sie w przedziale od 1 do 127 i odpowiada wartosci konfiguratoréw
wprowadzonych do gniazda konfiguratoréw urzadzenia (przyktad: dla A1="1"; A2 ="2"i
A3 ="5" odpowiada adres 125).

Q Uwaga: mozna skonfigurowac maksymalnie 20 urzqdzen.

c Uwaga: trzy urzqdzenia majq te same procedury konfiguracji.
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Diagnostyka obciazen

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obiekty w celu weryfikacji prawidtowosci funkcjonowania
obciagzen poprzez pomiar pochtonietego przez nie pradu réznicowego.

5. Skonfiguruj obiekt:

« Adres: wybierz wartos$¢ adresu urzadzenia. Warto$¢ miesci sie w przedziale od 1 do
63 i odpowiada wartosci konfiguratorow wprowadzonych do gniazda konfiguratorow
urzadzenia.

Dane energii

W tej sekcji mozesz skonfigurowac linie dla pozycji Elektryczno$¢, Gaz, Goraca woda i Ogrzewanie/
Chtodzenie, ustawiajac jednostki szacunku ekonomicznego, rodzaj (zuzycie/produkcja) i progi
alarmu.

o

L1legrand’
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Linie energii

oY

5. Skonfiguruj obiekt:
»  Adres: wybierz adres urzadzenia pomiarowego (od 1 do 127).
«  Szacunek ekonomiczny: wtacz lub wytacz szacunek ekonomiczny pomiaru.

- Typ: wybierz rodzaj pomiaru miedzy Zuzyciem i Produkcja.

Jesli wigczy sie “Pomiar zuzycia” lub “Pomiar produkgji’; nalezy ustawic¢ odnosne taryfy
(patrz ,Ustawianie waluty”).

Szacunek ekonomiczny jest parametrem orientacyjnym.

W tym podreczniku opisana jest tylko kontrola energii, poniewaz oprogramowanie
zarzqdza w ten sam sposob wszystkimi kontrolami energetycznymi.

B> PP

Prég: wiacz 2 progi alarmu wyswietlane w MyHOME_Screen (tylko dla linii elektrycznosci).

L1legrand’
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Zarzadzanie obcigzeniami (z centralka zarzadzania obcigzeniami)

W tej sekcji mozesz wprowadzi¢ obciazenia, ktore umozliwiaja (tryb z centralka) kontrolowanie
pobieranej mocy, a przyznajac obcigzeniom pierwszenstwo zapobiegnie sie przerwaniu przez
licznik dostawy energii.

1. Wybierz tryb zarzadzania obcigzeniami z centrala.
6. Skonfiguruj obiekt:
- Pierwszenstwo: wybierz pierwszenstwo przyznane obcigzeniu (od 1 do 63).

- Szacunek ekonomiczny (tylko obcigzenie z zaawansowang centrala): wigcz lub wytacz
szacunek ekonomiczny miernika.

L1legrand’
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Zarzadzanie obcigzeniami (bez centralki zarzadzania obcigzeniami)

Jesli w instalacji nie jest obecna centralka zarzadzania obcigzeniami i stosuje sie aktuatory
zaawansowane, mozesz sprawdzi¢ zuzycie obcigzen (np. piekarnika, pralki, kuchenki
mikrofalowej itp.).

VA

1. Wybierz tryb zarzadzania obcigzeniami bez centrali.
6. Skonfiguruj obiekt:
- Pierwszenstwo: wybierz pierwszenstwo przyznane obciagzeniu (od 1 do 63).

« Szacunek ekonomiczny: wtacz lub wytacz szacunek ekonomiczny miernika.

L1legrand’
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Strona Ulubionych

W tej sekcji mozesz skonfigurowac strone Ulubionych, aby mie¢ szybko dostepne funkcje, ktérych
uzywasz najczesciej.

Jesli ustawiona w sekgji Parametry jako strona docelowa, strona Ulubione pojawi sie po pewnym
czasie, podczas ktorego urzadzenie znajduje sie w trybie oczekiwania.

1. Wybierz w obszarze “Elementy Projektu” funkcje, skonfigurowane w okreslonych sekcjach,
ktére sktadajg sie na strone Ulubione.

L1legrand’
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Pozostate ustawienia

Ustawienie szacunku ekonomicznego

W tej sekcji mozesz ustawiac taryfy, ktore beda zastosowane w paragrafach ,Dane energii” i
»Zarzadzanie obcigzeniami’.

opce)

s v 2
Yoo Zppuane Zaminst

iy

A
e

=l =

1. Wybierz walute.
2. Wprowad?z taryfe.
3. Wprowadz liczbe dziesietnych do odczytu w MyHOME_Screen.

Pozostate Parametry

- Parametry
Nazwa identyfikacyjna: wprowadz nazwe do przyznania MyHOME_Screen
Adres progresywny MyHOME_Screen: wprowadz numer identyfikacyjny urzadzenia w systemie

« Polaczenia sieciowe, ethernet
Ustaw parametry w zaleznosci od sieci, do ktérej zostanie podtaczony system MyHOME_Screen

- Bezpieczenstwo, autoryzacja
Hastfo Open: wprowadz hasto OPEN , aby uzyska¢ zdalny dostep do MyHOME_Screen.

%

Po zakonczeniu konfiguracji kliknij “*** , aby zapisa¢ projekt i “™* , aby wroci¢ do Obszaru
globalnego w celu jego wyeksportowania lub wystania do urzadzenia.

L1legrand’




BTicino SpA

Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com

Legrand SNC

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

Legrand SNC zastrzega sobie prawo do zmiany w kazdym momencie tresci przedstawionej w niniejszej instrukgji i do

zakomunikowania w dowolnej formie i trybie dokonanych zmian.
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