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Yazilim giincellemesi

TiSferaDesign yazilimi, kurulduktan sonra, online olasi daha giincel siirimlerin mevcudiyetini
otomatik olarak arayacaktir.
Striimlerin mevcut olmalari halinde, calistinlabilir yeni dosyanin kaydetme yolu sorulacaktir.

Her hallikarda gtincel siiriim ile calismaya devam etmek ve giincellemeyi daha sonra kurmak
mimkiin olacaktir.

Temel kavramlar

TiSferaDesign yazilimi, giris panelinin kolay ve sezgisel bir prosediir araciligi ile gereksinimler
uyarinca olusturuldugu bir projenin yaratilmasi araciligi ile Sfera giris panellerinin
konfiglirasyonunu saglar; ayrica yazilim, konfigiirasyon tizerinde bir kontrol gergeklestirir ve olasi
hatalari bildirir.

TiSferaDesign, gelecekte bir rehber gerektiren tiim Bticino uygulamalari tarafindan kullanilabilir
olacak olan yerel bir veritabani yaratarak rehberi de yonetir. Kurucu, sistemin tipine gore kisileri
seviyeler (Siteler; Binalar; Evler) halinde organize edebilir. Her kisiye, adi ve soyadi ile birlikte,
atanmig badge'lere iliskin veriler, giris kodlari ve benzerleri dahil, giris panelini olusturan
modiillerin konfiglirasyonu icin kurucuya yararl tim bilgiler eslestirilebilecektir.

Yeni bir proje yaratilmasi
« TiSferaDesign yazilimini baglatin.
+  Yeni bir proje gerceklestirin.

+  Verileri cihazlara gdnderin.

Mevcut bir projenin degistirilmesi

«  Guncel konfigiirasyonun verilerini, giris panelini olusturan cihazlardan alin.

+  Olasi degisiklikleri uygulayin.

+  Degistirilmis projenin verilerini cihazlara gonderin; olasi sonraki degisiklikler icin projeyi
kaydetmek mimkindiir

Ayrica TiSferaDesign ile cihazlarin donanim yazilimi stirimiinin BTicino tarafindan ¢ikarilmig yeni
revizyonlar ile glincellenmesi olanagi mevcuttur (Donanim yazilimi glincelle fonksiyonu).

0 TiSferaDesign yaziliminin dogru islemesi icin cihazlar, tedarik dahilinde verilmis ilgili talimat
kaditlarinda belirtilen bilgiler uyarinca kurulmalidir.
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Baslangi¢ ekran sayfasi ve fonksiyonlarin secilmesi icin butonlar/meniiler

Programa girildiginde, asagidakileri gerceklestirmenin miimkiin oldugu baslangi¢ ekran sayfasi belirir:
+  Yeni bir proje yaratmak

+  Mevcut bir projeyi agmak

+ Cihazlardan konfigtirasyonu almak

+ Cihazlarailiskin bilgileri goriintilemek

+  Cihazlarin donanim yazilimini giincellemek

- Dili segmek

TiSferaDesign ile gerceklestirilebilir tiim fonksiyonlar, ara¢ cubugunda mevcut ikonlara miidahale
edilerek veya agilan meniler acilip gesitli kalemler secilerek secilebilir.
Ara¢ cubugunda asagidaki fonksiyonlar mevcuttur:

Bir konfiglirasyon dosyasi Yaratma, Acma ve Kaydetme
PC'ye bagl cihaza konfiglirasyon Gonderme/Alma
Cihazin donanim yazilimi gtincelleme

Cihaz bilgisi iste

Uygulama dilinin se¢imi

www.bticino.com sitesine baglanti



TiSferaDesign hticino

Yazilm Kilavuzu

Cihazlarin PC baglantisi

Konfiglirasyon Gonder veya Al, Donanim yazilimi giincelle ve Cihaz bilgisi iste uygulamak icin,
bir USB-miniUSB kablo kullanarak cihazlarn PC'ye baglamak gerekir.
Donanim yazilimi giincellemesi icin, cihazi beslemek gerekir.

miniUSB - USB

=0 (0=

Bir cihazin baglanma aninda, suriiciilerin kurulma talebi belirebilir; isletim sistemi tarafindan
verilen bilgileri izleyerek, kurmayi daima talep edildiginde uygulayin.

USB kablosu aracihidi ile baglanmis cihaz, sanal port (VIRTUAL COM) olarak PC tarafindan algilanir;
TiSferaDesign yazilimi bunun adresini otomatik olarak algilar (6r. COM7).

Bir projenin yaratilmasi ve bir dosyaya kaydedilmesi, cihaz ile baglantiy1 gerektirmez.
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Donanim yazilimi giincelle
Cihazlarin donanim yazilimi gincellemesini uygulamayi saglar.
Uygulama:

+ Arag agilan menisiinden Donanim Yazilmi glincelle ibaresini segin.
fwz uzantih Donanim Yazilimi dosyasinin aranmasi igin asagidaki pencere gortintilenir.

Not: glincellenmis donanim yazilimi www.homesystems-legrandgroup.com web sitesinde
mevcuttur.

1. Ara'yi tiklayin.

2. Dosyayi secin ve devam etmek icin A¢'i tiklayin.
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- Info SP digmesi secilen tirlin yaziliminin strimdni bilmenizi saglar.

3. Devam etmek icin ileri tiklayin.

«  SCS BUS'a baglanarak cihazi besler.

+ Cihazi PC'ye baglayin ve yazilimin tanimasini bekleyin (A).

4. Donanim Yazilimi Giincelle'yi tiklayin.
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Cihaz bilgisi iste
PC'ye bagli cihaza iliskin bazi bilgileri gériintiilemeyi saglar.
Uygulama:

» Arag acihir menusiinden Cihaz bilgisi iste 6gesini segin.

+ Cihazi PC'ye baglayin ve yazilimin tanimasini bekleyin (A).

1. Cihaz bilgisi iste'yi tiklayin.

Cihazin donanim ve yazilim 6zelliklerinin belirtildigi bir ekran sayfasi géruntilenir.
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Proje gerceklestirme
Ana ekran sayfasi

Ana ekran sayfasi U¢ alana ayrilmistir:

Bir modliil se¢: Bu alanda, mevcut Urlinlerin listesi mevcuttur; bu liste, ekran sayfasinin orta
alaninda mevcut, 6nceden secilmis cihazlara gore giincellenir.

Konfigiirasyonu olustur: Giris Panelini olusturacak olan cihazlari bu alana siiriikleyin.

Bir kutu sec: Giris panelinin olusturulmasi esnasinda yazilim, kullanilan modil sayisina gére
modiiler konfiglirasyonu sunar; sunulan konfigiirasyon, istenen modiilerlik bu siitunda secilerek
istege uyarlanabilir.

O]
@
® @ ®

@

Acilan menii

Butonlu menii

Mevcut Urlinler
Secilmis Grlinler
Modyiler ¢oziimler
Gezinme butonlari
Hata bildirme

Dosya kaydetme bilgisi

©® NV HWwWN =

Ekran sayfasinin tst kisminda, projenin yonetilmesini saglayan menler ve butonlar mevcuttur; t¢
bélgeye ayrilmis orta kisimda Giris panelinin olusturulmasi gerceklestirilir.

Gezinme butonlan

@ @ @ 1. Bir dnceki sayfa

2. Baslangic sayfasi

3. Birsonraki sayfa

10
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Girig Panelinin olusturulmasi

Giris Paneli, mevcut moddiller arasindan secilmis gerekli modiiller orta kisma suriiklenerek

olusturulur.

Bir modiilli (6rnegdin ses/goriintli moduili) strlkledikten sonra mevcut modiillerin listesi,
sadece s6z konusu modiile eslestirilebilir modiilleri gdstererek glincellenir; sagdaki alanda ise
TiSferaDesign tarafindan sunulan ¢dziime alternatif olarak secmenin miimkiin oldugu farkl

modidiler ¢oziimler belirir.

11
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Gerekli tim cihazlari orta alana striikleyerek Giris Panelini tamamlayin.

1. TiSferaDesign tarafindan onerilen ¢6ziim tatmin edici degilse, kullanilacak modiiler ¢c6zimi
secin. Orta alandaki cihazlar, 2 veya daha fazla destek sasisi /takim kutusu kullaniliyorsa, kabul
edilecek kablolama gdstergesinin ilavesi ile secilen ¢6ziime gore siparis edilir.

2. Segilen tek cihazlarin parametrelerinin konfiglirasyonuna gitmek icin tiklayin.

12
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o

Ses veya ses/goriintii modiiliiniin konfigiirasyonu

Ses veya ses/gorlinti modiilliniin konfigtirasyonu, asagidaki diizenlemeleri 6ngoriir:

»  Giris paneli adresi (P)
Giris Panelinin Adresi (0 ile 99 arasi).

- Kilitagma tonu
Bu fonksiyon etkinlestirildiginde ses modiild, eslestirilmis kilidin rolesi etkin kiindiginda bir bip
sesi cikaracaktir.

+ Aramatonu
Bu fonksiyon etkinlestirildiginde ses modiili, arama butonlarina basildiginda bir bip sesi
cikaracaktir.

« Kilitzamanlama (T)
Eslestirilmis kilidin rélesinin etkin kilinma suresi (1 ile 10 saniye arasinda diizenlenebilir veya
kilit agma butonu tizerine basma suresi kadar).

- Arama sinyali tiirii (S)
Dahili Gnitenin ayarlanyla birlikte, i¢ Gnitedeki zil tipini belirler, degisik giris panellerinden
gelen cagrilari ayirt etmeyi saglar.

13
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Butonlarin konfigiirasyonu

Temel konfigiirasyonda diigmeler devre disi birakilmistir, konfigiire etmek icin agilan mentdeki
(popup)ibarelerden birini segin.

+ Yok
Buton devre disi

- Dahili Ginite aramasi
« Merdiven isiklar

- Kapici odasi santrali aramasi

Dahili Gnite aramasi secildiginde, konfiglirasyon menistinde asagidaki alanlar belirir:

+ Arama tipi
Nokta-nokta veya genel arama (genel arama diizenlendiginde Dahili Unite Adresi alani gizlenir)

- Dahili Ginite adresi
Tusa eslestirilmis Dahili Unitenin adresi (0 ile 3999 arasi)

Kapici odasi santrali aramasi secildiginde, konfigiirasyon menusiinde asagidaki alan belirir:

+ Santralin adresi
Kapici odasi santralinin adresi (0 ile 15 arasi)

14
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Klavye modiilii konfigiirasyonu (ses modiilii ile birlikte kurulum)

Klavye modiili konfiglirasyonu asagidaki ayarlar 6ngérmektedir:

Kilit zamanlama (sadece stand alone kurulumdaysa).
Ek kilit diigmesinin yonetimi (sadece stand alone kurulumdaysa).

Calisma modu (M)
Klavye modiilii asagidaki sekillerde calisabilir:

Erisim kodlarinin yerel yonetimi (M = 0)

Klavye modiili, eslestirilmis ses modiiliine bagli kilidi agmak icin Apartman sakinleri,
Passepartout ve sistem Yonetici erisim kodlarini bellege alabilir. Klavye modiiliindeki role
devre disi birakilmigtir.

Erisim kodlarinin merkezi yonetimi (M = 2)

Klavye moduld, erisim kontrol santralinin baglantisini kullanan merkezi erisim kontroliine sahip
bir sistemin parcasidir. Klavye moduliindeki role ve giris paneli rélesi devre disi birakilmistir. Bu
mod’da, rehber yalnizca BTicino SCS erisim kontrol sistemi tarafindan yonetilir.

Modu secildiginde (M = 2) iki ek konfiglrasyon alani gorsellesir:

Santral adresi (A / B)
Giris panelini ydneten SCS BTicino erisim kontrol santralinin adresini girin.

Okuyucu adresi (C)
Klavye moduliiniin adresini SCS BTicino erisim kontrol sistemi icerisinde girin.

15
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+  On-board réle erisim kodlarinin yerel yonetimi (M = 3)
Klavye modiili, eslestirilmis ses modiiliine ek olarak klavye modiiliindeki roleye bagh kilidi
acmak icin Apartman sakinleri, Passepartout ve sistem Yonetici erisim kodlarini bellege alabilir.

+ Dogrudan cagriile erisim kodlarinin yerel yénetimi (M = 20)
Klavye modiili, hoparlér modiliine bagh tek kilidi agmak icin Apartman sakinleri, Passepartout
ve sistem Yonetici erisim kodlarini bellege alabilir. Klavye modiiliindeki role devre disi
birakilmistir. Bu mod ayrica ekran moduliini kullanmadan dogrudan ¢agri yapmanizi saglar.

Modu (M = 20) secildiginde ek bir konfiglirasyon alani gérsellesir:

+ Yukseltici adresi
Omurga PE'sine girilen kod, ylikselticininkiyle ayni olacak sekilde, klavyenin girildigi
yukseltici numarasini girin.

» Dogrudan cagri ile erisim kodlarinin merkezi yonetimi (M = 22)
Klavye modiili, erisim kontrol santralinin baglantisini kullanan merkezi erisim kontrolline sahip
bir sistemin parcasidir.
Klavye modiiliindeki réle ve giris paneli rélesi devre digi birakilmigtir.
Bu mod, ekran modiiliinii kullanmadan dogrudan ¢agri yapmanizi saglar, ancak yiikseltici
tizerindeki cagirt modunda klavyeyi kullanmak mimkiin degildir.
Rehber yalnizca SCS Bticino erisim kontrol sistemi tarafindan yonetilir.

Modu secildiginde (M = 22) iki ek konfigtirasyon alani gorsellesir:

« Santral adresi (A /B)
Giris panelini ydneten SCS BTicino erisim kontrol santralinin adresini girin.

+  Okuyucu adresi (C)
Klavye moddiliintin adresini SCS BTicino erisim kontrol sistemi icerisinde girin.

+  On-board réle erisim kodlarinin yerel yonetimi (M = 23)
Klavye modiili, eslestirilmis ses modiiliine ek olarak klavye modiiliindeki roleye bagh kilidi
acmak icin Apartman sakinleri, Passepartout ve sistem Yonetici erisim kodlarini bellege alabilir.
Bu mod ayrica ekran moddliini kullanmadan dogrudan ¢agri yapmanizi saglar.

Modu (M = 23) secildiginde ek bir konfiglirasyon alani gérsellesir:

+ Yukseltici adresi
Omurga PE'sine girilen kod, yiikselticininkiyle ayni olacak sekilde, klavyenin girildigi
yukseltici numarasini girin.

+  Erisim kodunun maksimum uzunlugu
Kodlar icin maksimum uzunluk, 4 ile 9 rakam arasinda diizenlenebilir (standart olarak 9).

Apartman sakinlere atanan kodlarin uzunluguna bagh olarak, maksimum ayarlanana esit veya
daha kisa bir uzunluga gore, kodlarin apartman sakinleri tarafindan giris modu degisir, daha fazla
ayrinti icin Kullanim ve kurulum kilavuzu’na bakin.

16
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o

Klavye modiilii konfigiirasyonu (stand-alone kurulum)

Klavye modiiliiniin bagimsiz mod'da konfigiirasyonu yalnizca erisim kontrol islevi icin kullanishdir
ve asagidaki ayarlari 5ngérmektedir:

- Klavye modiilii adresi (A+B+C)
Klavye moduliiniin adresini SCS BTicino erisim kontrol sistemi icerisinde girin.

+  Kilit zamanlamasi (T)
Saniyelere eslestirilmis kilit rdlesinin faallestirme siiresi.
+  Ekkilit diigmesinin yonetimi
Bu islevi etkinlestirerek, klavye modiili kilidi agmak icin ek bir digmeyi yonetebilecektir.

- Calisma modu (M)
Klavye modulu asagidaki sekillerde calisabilir:

+  Erisim kodlarinin yerel yonetimi (M = 0)
Klavye modiilli, Apartman sakinleri, Passepartout ve sistem Yonetici erisim kodlarini
bellege alabilir.

+  Erisim kodlarinin merkezi yonetimi (M = 2)
Klavye modiilli, merkezi bir SCS Bticino erisim kontrol sisteminin parcasidir.
Bu mod'da rehber kullanilamaz.

+  Maksimum erisim kodu uzunlugu
Kodlar icin maksimum uzunluk 4 ila 9 basamak arasinda ayarlanabilir (temel 9).

Apartman sakinlere atanan kodlarin uzunluguna bagh olarak, maksimum ayarlanana esit veya
daha kisa bir uzunluga gore, kodlarin apartman sakinleri tarafindan giris modu degisir, daha fazla
ayrinti icin Kullanim ve kurulum kilavuzu'na bakin.

17
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o

Yakinlik okuyucu konfigiirasyonu (ses modiilii ile eslestirilmis kurulum)

Yakinlik okuyucunun konfigirasyonu, asagidaki diizenlemeleri ngorir:

Kilit zamanlama (sadece stand alone kurulumdaysa).
Kilitleme butonunun yénetimi (sadece stand alone kurulumdaysa).

isletim modu (M)
Yakinhk okuyucu, asagidaki modlara gore isleyebilir:

Apartman sakini badge’lerinin yerel yonetimi (M = 0)
Okuyucu; Apartman sakini, Passepartout ve Sistem yonetici badge’lerini bellege kaydedebilir

Daire yonetici badge’lerinin yerel yonetimi (M = 1)

Okuyucu; Apartman sakini, Daire yonetici, Passepartout ve Sistem yonetici badge’lerini bellege
kaydedebilir.

Daire yonetici badge'leri, tek dairelerin apartman sakini badge’lerini (daire bagina max 5)
programlama icin kullanilabilir. Daire yonetici badge, kilidin agilmasina izin vermez.

Badge’lerin merkezi yonetimi (M = 2)
Yakinlik okuyucu merkezi bir SCS BTicino erisim kontrol sisteminin parcasidir.
Bu mod'da, rehber yalnizca BTicino SCS erisim kontrol sistemi tarafindan yonetilir.

(M=2) modu secildiginde, ilave iki konfiglirasyon alani daha gériintilenecektir:

Kontrol {initesi adresi (A/B)
Giris panelini ydneten SCS BTicino erisim kontrol santralinin adresini girin.

Okuyucu adresi (C)
BTicino SCS erisim kontrol sistemine yakinlik okuyucu adresini girin.

18
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o

Yakinlik okuyucu konfigiirasyonu (stand-alone kurulum)

Yakinlik okuyucusunun bagimsiz mod'da konfiglirasyonu yalnizca erisim kontroli islevi icin
kullanighidir ve asagidaki ayarlar 6ngérmektedir:

+  Yakinhk okuyucu modiiliiniin adresi (A+B+C)
SCS BTicino erisim kontrol sisteminin icine yakinlik okuyucu modiiliiniin adresini girin.

+  Kilit zamanlamasi (T)
Saniyelere eslestirilmis kilit rdlesinin faallestirme siiresi:

+  Ekkilit diigmesinin yonetimi
Bu islev etkinlestirildiginde, yakinlik okuyucu modiilii kilidi agmak icin ek bir digmeyi
yOnetebilir:

«  Calisma modu (M)
Yakinhk okuyucu moduilii asagidaki sekillerde calisabilir:

Apartman sakinleri badge’lerinin yerel yonetimi (M = 0)
Yakinhk okuyucu moddili, Apartman sakinleri, Passepartout ve kullanici Yonetici
badge’lerini bellege alabilir.

Daire yonetici badge’leri yerel yonetimi (M = 1)
Yakinhk okuyucu moduli, Apartman sakinleri, Passepartout, daire Yonetici ve kullanic
Yonetici badge’lerini bellege alabilir.

Erisim kodlarinin merkezi yonetimi (M = 2)
Yakinlik okuyucu modili, merkezi bir SCS Bticino erisim kontrol sisteminin parcasidir.
Bu mod'da, rehber yalnizca BTicino SCS erisim kontrol sistemi tarafindan yonetilir.

19
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Ekran modiilii konfigiirasyonu

Ekran moddiliintin konfiglirasyonu, asagidaki diizenlemeleri ngorir:

- Parlakhk
«  Kontrast

- Butonlar tonu
Tuslara basildiginda duyulabilir tonu devreden ¢ikarmak icin degeri sifirda diizenleyin.

+  Cokluarama
Standart diizenlemede Ekran, aramayi (dahili Ginitenin calmasi) tekrar etmemek i¢in 6nceden
diizenlenmistir; bu fonksiyon, cevapsiz arama halinde her 10 saniyede bir, maksimum 4 defa
gerceklesecek olan, aramanin tekrarlanmasini diizenlemeyi saglar.

«  Yonetici sifresi
Sifre, ekran moduliiniin Dizenlemeler menisine erismeyi saglar (standart olarak 12345).

+  Erisim kodunun maksimum uzunlugu
Kodlar icin maksimum uzunluk, 4 ile 9 rakam arasinda diizenlenebilir (standart olarak 9).

+ Yikseltici taban adresi (M)
Uzerine giris panelinin baglanmis oldugu yiikselticinin adresi. Giris panelinin, omurga tizerine
kurulmus olmasi halinde M= 0 diizenleyin.

+  Rehber
Apartman sakinlerin rehberini lg¢ farkli sekilde gorsellestirmek mimkiindur: sayisal cagn kodlu
Alfaniimerik, alfanimerik cagr kodlu Alfaniimerik (maksimum 8 basamakl) veya BKD (Blok,
Kat, Daire) ziyaretcilerin arama sekli bu ayara bagh olacaktir.

+ Blok/Kat/Daire
BKD modunun secilmesi halinde her alanin uzunlugunu (tuslanacak rakam sayisi) diizenleyin;
toplam olarak rakamlar maksimum 8 olabilir.

20
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Giris panelinin konfiglirasyonunda ekran modiilliniin mevcudiyeti, cihaz tizerinde kullanilacak olan
dili se¢menin mimkiin oldugu ekran sayfasini da etkin kilar.

21
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Kisi rehberi

Rehber, daha 6nce de gerceklestirilmis projelerde mevcut tiim kisileri bulundurur.

TiSferaDesign yazilimi araciligi ile rehber kullanimini gerektirecek olan her Bticino uygulamasi icin
gelecekte kullanilabilir olacak olan genel bir veritabani yaratilr.

Kisiler, gruplar (Konutlar) halinde organize edilebilir ve sistemin 6zelliklerine ve boyutlarina gére
Evlere, Sitelere veya Binalara ayrilabilir.

Her kisiye adl, soyadi ve Dahili Unite adresi ile birlikte olasi transponder’lere ve erisim kodlarina
iliskin verileri de eslestirmek mimkinddr.

Ana ekran sayfasi

Ana ekran sayfasi U¢ alana ayrilmistir:

+  Rehber (A):
Asagidakilere ayriimis olan rehberin organize edilmis oldugu tim gruplar gosterir: Evler, Siteler
ve Binalar.“Tumu" ikonu secildiginde, rehberde mevcut kisilerin tamami goriintilenecektir.

«  Kisiler (B):
Bu alanda; Soyad, Ad, aidiyet grubu ve eslestirilmis dairenin adresi bilgisi ile secilmis gruba
ait kisiler mevcuttur. Farenin imlecini, bir kisi Gzerinde konumlandirarak bunun verilerini
gorintilemek mimkinddr.

. Cihazrehberi (0):
Programlanacak cihaza transfer edilecek tiim kisileri veya giincellemeler veya degisiklikler icin
cihaz tzerinde mevcut kisileri (Konfigtirasyon al fonksiyonuna bakin) icerir.

A B C

1. Gruplar

Kisilerin siralanmasi ve gorintilenmesi
Kisi arsivi

Arama

Cihaz rehberi

Secilmis kisi verilerinin degistirilmesi

Yeni bir kisi ekler

© N o U o~ W N

Secilmis tipte bir konut ekler
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Yazilim Kilavuzu

Kisileri iceri/disari aktar

iceri aktar fonksiyonu, énceden mevcut kisi listelerini almay saglar; bu fonksiyon, kurucunun
onceden sahip oldugu verileri, rehbere manuel olarak yeniden girmek zorunda kalmadan
kullanabilmesini saglar.

1. lIceri aktarilacak dosyayi aramaya baslamak icin tiklayin.

.csv veya .txt uzantil metin dosyalarini iceri aktarmak miimkiindir; dosyanin yapisinin dogru
olmamasi halinde, bir hata uyarisi belirecek ve kisiler iceri aktarilmayacaktir.

Dogru sekilde iceri aktarilmis kisiler, 6zel grup icinde arsivlenecektir; her iceri aktarmada, sira
numarasi ve daha kolay bir belirleme icin yaratma tarihi ve saati ile ayirt edilen yeni bir alt grup
yaratilacaktir.

Disari aktar fonksiyonu, rehberi veya bunun bir kismini, arsivieme veya diger kullanimlar icin .csv
dosyaya kaydetmeyi saglar.
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Yazilm Kilavuzu

Konutlar

Daha fazla arama kolayhdi icin, rehberin icinde, kisilerin i¢lerine eklenecegdi konut (ve sistem) tipini
yansitan gruplar (Konutlar) yaratmak miimkindur; her grup, daha kolay bir belirleme icin yeniden
adlandirlabilir.

Gruplarin, asagidaki modlara gore kullanilmasi tavsiye edilir:
Evler; tek konutlar veya daireler; mevcut kisilerin tiim, ayni daire adresine sahip olacaktir.

Binalar; omurga lzerine bagli, farkli adreslere sahip birden fazla dahili tinite ile (genisleme
arayizleri bulunmadan)

Siteler; birden fazla yikseltici ile donatilmis sistemler (genisleme arayiizleri ile).
Son alinanlar grubu, 6nceki gruplarin herhangi birine eslestirilmemis olan tiim kisileri icerir.

Bir cihazdan kisilerin alinmasi gerceklestirildiginde, alinan tiim kisileri iceren yeni bir grup otomatik
olarak yaratilir.

Grup, sira numarasi tarafindan izlenen Son alinanlar olarak adlandirilacak ve “Notlar” alaninda,
yaratma tarihi ve saati belirecektir.

Bir grup secildiginde, orta bolgede buna eslestirilmis tim kisiler gdriintilenecektir. Tiimii ikonu
secildiginde, rehbere eklenmis kisilerin tamami goriintiilenecektir.

Rehber alani iki sekilde goriintilenebilir:

Adac aéranumd Tablo aérianimd

Gorsellestirmeyi degistirmek icin tiklayin
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Yazilim Kilavuzu

Kisiler

Grubu olusturup sectikten sonra, ilgili kisileri girin.

1. Yeni kisiler eklemek icin tiklayin.

Kisileri tablo seklinde (yukariya bakin) veya asagidaki sekilde gosterilen diigmeye tiklayarak liste
olarak gorsellestirebilirsiniz.
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Yazilm Kilavuzu

2. Dedgistirilecek kisiye cift tiklayin veya kisiyi sectikten sonra gosterilen digmeye tiklayin.

Secilen kisi icin verileri kisisellestirin.
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Yazilim Kilavuzu

Kisiye atamak icin olasi badge’leri ve Passepartout veya sistem Yonetici kodlarini kaydedin.

©

3. Girilen verileri onaylamak icin tiklayin
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Yazilm Kilavuzu

Kisinin verileri

Her kisiyi asagidaki verilerle kisisellestirin:

Kisi

+ Soyadi
- Adi

«  Tanim

Ekran modiiliint kapsayan giris paneli halinde giris mesaji

+ Daire adresi
Daireye kurulmus Dahili Unitenin SCS adresi

+ Arama kodu
Sayisal veya alfasayisal cagriyla giris paneli durumunda daireye dogrudan cagri kodu.

- Blok/Kat/Daire
Blok/Kat/Daire (BKD) numerik arama ve goriintiileme modunu kullanabilmek icin, bu alanlarin
doldurulmasi zorunludur.
Kisinin, bir ekran modiiliine eklenmesi halinde, s6z konusu modiiliin konfiglirasyonuna goére
rakam sayisini kullanin.
Gergeklestirilen dliizenleme, ayni grubun icinde ayni daire adresine sahip olan tiim kisilere
otomatik olarak atanir.

« Arama sinyali tiirii
Bu diizenleme, arama halinde dahili tinitenin kullanacag: zil sesini belirlemeyi saglar
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Yazilim Kilavuzu

Apartman sakini kodu
Klavye modiilii ile kilit agma kodu (uzunluk 4 ila 9 karakter arasinda)

Kisi secenekleri

Aile reisi

Ailenin reisinin belirtilmesi, ayni dairede birden fazla apartman sakini olmasi durumunda, eger
varsa, ekran modullinde adi gértinen isimdir.

Misafir

Bu islev ayni zamanda apartman sakini olmayan yani herhangi bir dairede oturmayan kisilere
de erisme olanagdi saglar (6rn. Bakim personeli).

Etkinlestirme, Misafir'e bir badge veya bir passepartout kodu atanarak yapilir

Kodlar gizle
Bu secenegi etkinlestirerek, apartman sakini kodu gizlilik nedenleriyle gizlenir ve onay alani
belirir, degistirmek icin girilip onaylanmalidir.

Onay
Kodu bu alana yeniden yazarak onaylayin, tekabil ederse kirmizi alan beyaza déner.

Ozel
Bu secenedi etkinlestirdiginizde, apartman sakini verileri ekranda goriinmez.

Girilen verileri onaylamak igin tiklayin
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Yazilm Kilavuzu

Badge

Bunlar okumak icin bilgisayara bir badge okuyucu baglayin.

1. Secilen kisiye yeni bir badge atamak icin tiklayin.

2. Alim prosedirini baslatmak icin tiklayin.

3. Badge'yi okuyucuya yaklastirin ve okuyucunun algilamasini bekleyin.
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Yazilim Kilavuzu

Alim sonunda bir onay mesaji belirir.

4. Kisiye badge atamak icin tiklayin.

Eger badge baskalarina dnceden atanmissa, bir hata mesaji belirecektir.

Her badge icin kullanilacagr kullanim tiiriini segebilirsiniz:

Sistem yonetici
Diger kodlarin programlanmasina erisimi saglayan badge.
Sadece programlama hakkina sahiptir ve kilidin agilmasina izin vermez.

Daire yonetici

Bir daire badge belirleyerek bunu, atanmis oldugu dairenin apartman sakini badge’lerini
programlamak icin kullanmak mumkun olacaktir.

Sadece programlama hakkina sahiptir ve kilidin acilmasina izin vermez.

Passepartout

Giris panelinin eslestirilmis oldugu kilidin acilmasina izin verir. Herhangi bir daireye bagli degildir.
Programlama degil, sadece giris hakkina sahiptir.

Apartman sakini

Giris panelinin eslestirilmis oldugu kilidin agilmasina izin verir. Sistemin bir dairesine baghdir.
Programlama degil, sadece giris hakkina sahiptir.
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Yazilm Kilavuzu

6. Girilen verileri onaylamak icin tiklayin.

Her badge, tekanlamli bir kod tarafindan belirlenir; yazilim, atanmis badge’lerin kodlari Gizerinde
bir kontrol gergeklestirir; rehberde mevcut bir diger kisiye dnceden atanmis olanlar, bir hata mesaji
ile bildirilir.

Bu hatalarin giderilmesi gerekir, aksi takdirde konfigilirasyonun cihaza génderilmesi miimkiin
olmayacaktir.
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Yazilim Kilavuzu

Atama hatalarini ortadan kaldirmak icin, hatali atanmis badge’leri kisi Verileri alanindaki ¢c6p
kutusuna siirtikleyin.
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Yazilm Kilavuzu

Kod

Tus takimi modiiliinii 353000 kapsayan giris panellerinde, Passepartout ve Sistem yonetici
badge’leri ile ayni fonksiyona sahip olan iki farkl tip sifre programlamak mimkandr.
(Tus takimi modiltiniin konfigiirasyonunda diizenlenmis, kodlarin maksimum uzunluguna uyun).

» Passepartout
Giris paneline eslestirilmis kilidin acilmasina izin verir. Herhangi bir daireye bagh degildir.
Programlama degil, sadece giris hakkina sahiptir.

+  Yonetici
Diger kodlarin programlanmasina erisimi saglayan kod.
Sadece programlama hakkina sahiptir ve kilidin agilmasina izin vermez. Toplam olarak, bu tip
20 koda kadar programlamak mémkinddir.

Yeni bir kod girildiginde buna iliskin alanlar, s6z konusu kod onaylanana kadar kirmizi olurlar.
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Yazilim Kilavuzu

Cihaz rehberi

Bu alana, konfiglirasyonun génderilmesi esnasinda giris panelinin modiillerine transfer edilecek
olan kisiler girilmelidir.

1. Ayni gruba veya grubun tamamina ait bir veya daha fazla kisiyi secin ve bunlari Cihaz rehberi
alanina suiriikleyin. Bu alanda farkl gruplara ait kisiler varsa, bir hata mesaji belirir.

Bir cihazdan kisilerin alinmasi gerceklestirildiginde ("Konfigiirasyon al" paragrafina bakin), alinan
tlm kisileri iceren yeni bir grup otomatik olarak yaratilir.

Grup, sira numarasi ve yaratma tarihi ve saati tarafindan izlenen Son alinanlar olarak
adlandinlacaktir.

Konfigiirasyon al fonksiyonu, 6nceden bellege kaydedilmis kisilerin listesini Cihaz rehberine
transfer etmeyi saglar; bunlar, degistirilebilir ve yeniden cihaza transfer edilebilir ve 6nceden
mevcut olmamalari halinde rehbere ekleneceklerdir.

Rehberde 6nceden mevcut kisiler halinde ilgili veriler otomatik olarak glincellenecektir.

Rehberi cihaza transfer etmek icin Konfiglirasyon gonder islevini kullanin.
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Yazilm Kilavuzu

Labeler

Girig panelinin konfiglirasyonuna, arama butonlu bir veya birden fazla moddiliin eklenmis olmasi
halinde konfigilirasyonun sonunda, apartman sakinlerinin adlari ile etiketleri yaratmayi saglayan
Labeler araci etkin kilinacaktir.

1. Modeller kutusundaki moddilii sectikten sonra, giris paneli estetigine gore etiket tlriini secin.

Ekranin sag tarafinda, Cihazin rehberi alaninda olasi isimler gériintr. Bunlari tek tek tekabil etikete
surukleyebilirsiniz.
Her bir kisiye 6zgli Soyadi, Ad vb. 6zellikleri segebilirsiniz.
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Yazilim Kilavuzu

Kullanilacak modeli sectikten sonra, etiketleri estetik olarak da kisisellestirebilirsiniz.

Labeler grafik araclari asagidakileri yapmayi saglar:
Karakterin rengini degistirmek
Fonun rengini degistirmek veya bir goriintii girmek

Metnin karakterini deg@istirmek

Labeler ile yaratilan etiketler, yazdirilabilir olmak ile birlikte, olasi sonraki degistirmeler veya
yeniden yazdirmalar icin kaydedilebilirler.

Yazdirma ayarlarinda, yazdirilan etiketlerin boyutunu degistirebileceklerinden dolayi
kullanilmaz hale gelebileceklerinden "icerigi sayfaya sigdir" veya "icerigi 6lceklendir" gibi
islevleri secmeyin.
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Proje gonderme ve alma
Konfigiirasyon gonder

Konfigirasyonu, projede mevcut cihazlara gdndermeyi saglar.

Uygulama:
«  Cihazi "Cihazlarin PC baglantisi" paragrafinda aciklandigi gibi PC'ye baglayin

+  Komut cubugundaki Konfigiirasyon gonder islevini secin.

Konfigire edilecek olan cihazin bir ses veya ses/goriintii modull olmasi halinde asagidaki uyan belirir:

Pt ce
)
§ 351100 L
/ - iy
o 05 T2t [54]5]
SeEGcREIPE
vlecegedes
pmnl 8 N

«  Cihaz beslemesini kesin, J1 atlama telini ¢ikarin, cihazi yeniden besleyin.

+ «Devam etmek icin OK lizerine tiklayin.
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Yazilim Kilavuzu

islevi sectikten sonra, yazilim konfigiire edilecek ilk cihazi (6rn. A/V modiilli) gdsterir ve baglanti
diizglince yapilmis ise (A), Konfiglirasyon gonder diigmesi faaldir.

1. Cihazi konfigiire etmek icin Konfigiirasyon gonder'i tiklayin.

Konfiglrasyon transfer islemi tamamlandiginda bir onay mesaji belirecektir.

2. lleri digmesi Gizerine tiklayin.

Yazilim, ikinci cihazin baglantisinin yiiklenen projeye gore konfigire edilmesini gerektirir (6rn.
Klavye modiilti). Cihazi baglayin ve yazilimin tanimasini bekleyin (A).
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3. "Konfigiirasyon gonder" digmesi faallestirildiginde, devam etmek icin tiklayin.

Konfigiirasyonun transfer islemi sona erdiginde, bir onay mesaji belirecektir

Simdi, ileri digmesine tiklayarak projenin bir parcasi olan diger cihazlarin konfigiirasyonuna
devam edebilirsiniz veya bitirmek icin iptal'i tiklayabilirsiniz.
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Yazilim Kilavuzu

Konfigiirasyon al

Cihazda mevcut konfiglirasyonu almayi saglar; konfigiirasyon alindiktan sonra bunu degistirmek
ve yeniden cihaza gondermek ve istenmesi halinde bunu, bir proje dosyasina kaydetmek
mumkuinddr.

Uygulama:

Cihaz "Cihazlarin PC baglantisi”. paragrafinda aciklandigi gibi PC'ye baglayin

Ekranda gésterilen cihaz baglanan cihaza tekabiil etmiyor ise, ileri ve Geri tuslarini kullanarak
dogdru olani arayin.

1. Konfigiirasyon al'i tiklayin.

Konfigurasyon transfer islemi tamamlandiginda bir onay mesaji belirecektir. Artik TiSferaDesign
aracihigiyla alinan konfigtirasyonu degistirebilirsiniz.
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BTicino SpA

Viale Borri, 231
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BTicino SpA her an isbu kilavuz baglaminda gosterilen iceriklerin degistirilmesi ve uygulanmis degisiklikleri herhangi bir
sekil ve yontem araciligi ile bildirme hakkini sakh tutmustur.
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