
Riferimento(i):  0 487 74/84 
FL4652/52W/62

Scheda tecnica: S000103190IT-1 Aggiornata il:  18/06/2018 Creata il: 11/06/2018

1/3

Comando a 6 tasti
BUS-SCS

128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel.: +33(0)5 55 06 87 87 Fax: 33(0)5 55 06 88 88
www.legrand.com

Il comando è dotato di 6 tasti che permettono di comandare 
l'illuminazione, le tapparelle avvolgibili e gli scenari (ad giorno, notte, TV, 
spegnimento generale).

Nella versione configurata, è possibile indicare e attivare informazioni di 
servizio:
- Non disturbare (Do not disturb)
- Rifare la camera (Make up room).

È dotato di un sensore di prossimità: quando il prodotto rileva un 
avvicinamento, passa da uno stato di attesa a uno stato attivo. Il livello di 
luminosità delle luci (in attesa e attive) e la temporizzazione per tornare 
allo stato di attesa si possono regolare tramite configurazione.

La configurazione può essere effettuata grazie al software MyHotel_Suite 
sugli impianti SCS dotati del dispositivo MH201 o tramite il programma 
Hotel Room Controller Software sugli impianti IP che integrano 
i dispositivi 0.484 08 o 0.484 12.

1. DESCRIZIONE

Vista anteriore Vista posteriore
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2. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione su BUS/SCS:  18 - 27 V cc
Consumo schermo spento:  8 mA
Consumo schermo con alta luminosità:  20 mA
Temperatura di esercizio:  da 0 °C a +40 °C
Temperatura di stoccaggio:  da -20 °C a +70 °C
Indice di protezione:  IP 20, IK 04
Colore della piastra e del bordo (standard):  Nero rif. 0 487 74/FL4652 o 
 Bianco rif. FL4652W

4. DIMENSIONI

3. NORME, CERTIFICAZIONI E MARCHI

EN 60669-2-5
Conforme CE

129 42,4

11,5

93

21

3
Legenda

1. Scenari
2.  Comando tapparella

3.  Collegamento al BUS
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5. CABLAGGIO

6. INSTALLAZIONE

A parete con moduli da incasso A incasso con accessorio rif. 0 487 88/89

6 890 07

0 800 41

503E

0 487 79
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�

136

(+/- 2 mm)

99

(+/- 2 mm)

BUS/SCS
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Colore della 
piastra a scelta

Opzioni (posizionamento predefinito):
- Logo hotel
- Versione a filo parete

Il configuratore è disponibile al seguente indirizzo: www.uxforupscalehotel.legrand.com.
L’elenco per selezionare i pittogrammi e i colori (piastra e quadro) è accessibile dal configuratore.

7. VERSIONE CONFIGURATA RIF. 0 487 84/FL4662  

- Scenario
- Vuota

- Scenario
- Vuota

Colore della 
piastra a scelta

- Scenario
- Vuota

- Scenario
- Vuota

- Scenario
- Rifare la camera
- Vuota

- Scenario
- Non disturbare
- Vuota


