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Vice nez
250 funkci
v rozméru 45x45

pro rizné typy montaze
(na sténu, do sloupkd,
DLP list, podlahovych
krabic atd.).
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VYLEPSENO ) )
S OHLEDEM NA VASE POTREBY

MOSAIC™, NOVY DESIGN

NOVY DESIGN A INOVACE STRANY 4-15

PRO VSECHNY VASE PROJEKTY

Produktova Fada Mosaic™ byla vylepsena RESENI PROIVéE,CH NY

tak, aby nabizela jesté vice funkci. PROFESIONALNI PROSTORY

STRANY 16-27

MOSAIC™ WITH NETATMO, . u

PRIPOJENA" RESENi ®
STRANY 28-31

PRODUKTOVE STRANY
STRANY 32-73

WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 1
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NOVY @
/IVOTN| STYL

FLEXIBILITA, MODULARITA,
UNIVERZALNOST:

KAZDY PROSTOR MA SVE
VLASTNI POZADAVKY

KANCELARE

Zvyseni produktivity,
snadna Uprava

Pokud chceme zvysit pohodli

a vykonnost, je nezbytné zajistit
napajeni a datové rozvody

v blizkosti mist, kde je uzivatelé
potrebuji. A pokud je Feseni
snadno prizplsobitelné
zménam kancelarskych prostor,
je to bonus navic!

ZDBAVO'[NICKA
ZARIZENI

Splnéni hygienickych poZadavk{
a pozadavkd na zajisténi komfortu

Omezeni Sifeni bakterii a zaroven
dodrzeni omezeni vztahujicich

se na zdravotnicka zafizeni

jsou klicovymi pozadavky.

Na pokojich pro pacienty

jsou pro zajisténi komfortu

a bezpecnosti zapotrebi spolehliva
a inovativni reseni.



VZDELAVANI
Snadny pristup k multimédiim

V dnesni dobé Celi vzdélavaci instituce
novym vyzvam: projekce videi v digitalni
kvalité, Uspora energie v ucebnach

a zaroven zvySovani komfortu

studentl apod.

WWW.LEGRAND.CZ

OBCHODNi CENTRA

Optimalizace vyuziti prostoru
a kazdodenni Fizeni vasi instalace

Atraktivni, inovativni a flexibilni Freseni
jsou duleZita, pokud maji prodejny

a restaurace plnit kazdodenni
oCekavani: osvétleni prostredi, rizeni
osvétleni a rolet jednim Ukonem,
udrzovani kontaktu s okolim apod.

MOSAIC" MODERNI VOLBA
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L1legrand ,
NOVY DESIGN
MOSAIC™

® NOVY DESIGN
RAMECKU,
MODERN]
BARVY

@ ELEGANTNI PROVEDENI,
KTERE VYUZIJETE V RUZNYCH
TYPECH PROJEKTU:
KANCELARE, OBCHODNI CENTRA,
BYTY ATD.

Produktova rada Mosaic™ byla zmodernizovana tak,
aby odpovidala sou¢asnym modernim trendim.
Material na krytkach spinacd a tladitek umoznuje
jeho prosviceni a vylepSuje funkce podsvétleni.

BiLA ,
NAPROSTO KULTOVNI

Paprsky svétla podtrhuji asymetrii
ramecku a jeho tvar je tak dynamictéjsi.



NOVINKA: MOSAIC™ V CERNE
~ MODERNI A ELEGANTNI

HLINIK o
DECENTN{ A TRADICNI

Nejzadanéjsi barva v komercnim
sektoru, Mosaic™ v hlinikovém provedeni
je decentni, ale pisobi velmi moderné.

WWW.LEGRAND.CZ

CERNA ,
ELEGANTNI A MODERN|

Spinac¢ Mosaic™ v cerném provedeni je ultra
matny a jemny na dotek a vnasi

moderni nadech do jakéhokoli interiéru.
Nastavuje kontrastni ton na bilé sténé,
diskrétné splyne v kinech, divadlech apod.

MOSAIC" MODERNI VOLBA
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PODSVETLENI
EASY-LED

@ NOVY STRIDAVY PREPINAC MOSAIC™ EASY-LED
NOVE TLACITKO MOSAIC™ EASY-LED

JEDEN
MECHANISMUS...

= stfidavy prepina¢ Mosaic™ Easy-Led
Mosaic™ Easy-Led tlacitko
V4 v/

..KTERY UMOZNUJE
ORIENTACNI

— oy e o (] .
..NEBO J
v V4 ngusob_ena
SIGNALIZACNI &

(pFi 230 V)

PODSVETLENI J

\ Signaliza¢ni = D
podsvétleni” T

NOVE SPECIALNI
PODSVETLENI

Viyberte si tu spravnou barvu
podsvétleni podle na prvni
pohled odliSného barevného
rozliseni LED signalek.
Pozn.: Diftzni svétlo je stale bilé.

ORIENTACNI SIGNALIZACNI
PODSVETLEN| PODSVETLEN
230V | 12/24/48V | 230V |, 230V 1 12/24/48V
Seda Bila Oranzova Cervena Modra

SNADNA MONTAZ

Podsvétleni se zapojuje

z predni strany mechanizmu.

(1) Specialni katalogové Cislo pro signalizacni podsvétleni tlacitek



INOVACE PRO ATRAKTIVN/
TLUMENE OSVETLENI

@ MOSAIC™ EASY-LED PRO MONTAZNI DESKU:
PODSVETLETE SVUJ RAMECEK MOSAIC™

Inovace produktové Fady Mosaic™ pro atraktivni tlumené
osvétleni, signalizacni nebo orientacni podsvétleni.

Po odlomeni ¢asti montazni desky e Zapojte vodice
instalujte Easy-Led podsvétleni. do urcenych svorek.

WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 9




Lllegrand ZASUVKY

SE ZAROVNANYM
DNEM

MOSAIC™ ,
ZASUVKA SE ZAROVNANYM DNEM

STANDARD
SPOLECNOSTI
LEGRAND

Zasuvky se zarovnanym dnem jsou soucasnym
standardem spolecnosti Legrand pro vSechny zasuvky
2P+T: barevna, predkonektorovand, natocena o 45°,

s klapkami Soluclip pro DLP listy atd.

Atraktivni provedeni, které usnadnuje praci
elektroinstalatérim a zvySuje bezpedi uZivateld diky
jedine¢nému patentovanému bezpecnostnimu prvku
od spolecnosti Legrand.

VYSSi BEZPECNOST

_A‘_ Zasuvka se zarovnanym dnem, jedinecny patent spolecnosti Legrand:
Pro optimalni bezpecnost, pri dotyku zlstane dno zasuvky nahofre.

PATENT LEGRAND
PRI DOTYKU SE DNO
ZASUVKY NEZASUNE

Dno zasuvky se zasune Pri vyjmuti vidlice
dozadu pouze se dno automaticky
pri zapojeni vidlice. vrati zpét nahoru.

10



HYGIENICTEJSI

WWW.LEGRAND.CZ

Antimikrobialni zasuvky Mosaic™
zabranuji hromadéni prachu

P =

. .a i S
__j'.,. [AEEdLalidianns

SNADNA INTEGRACE
DO SLOUPKU
PRO DOKONALE
PRACOVISTE

Hlinik Cerné
Cervena OranZova
Zelend Modra

Zasuvky vybavené klapkami

Soluclip pro instalacni
listy jsou nyni také
se zarovnanym dnem.

ATRAKTIVNEJSI

VSechny barevné zasuvky
a predkonektorované zasuvky jsou
nyni také se zarovhanym dnem.

Predkonektorovana

Zluta

MOSAIC" MODERNI VOLBA
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L1legrand PROPOJITELNE
ZASUVKY
MOSAIC™ LINK

~USETRETE CAS
- PRI ZAPOJOVAN]
A ODPOJOVANI

B PROPOJITELNE ZASUVKY MOSAIC™ LINK
A PRISLUSENSTVI PRO ZAPOJENI

RADIKALNI INOVACE
Pripojeni ze strany jedinym pohybem | K O 7

v Uhlu 45°
snadneJS|
zapojeni
——
—)
' CVAK!
@ Vodice a pFislusenstvi @ Packové svorky pro zapojeni
se vkladaji pfimo pomoci flexibilnich vodicl
bez dotyku svorek. a pro snadnou demontaz.

12



B PRAKTICKE RESEN|
PRO INSTALACI ZASUVEK |
DO SLOUPKU, PODLAHOVYCH
KRABIC A DLP LIST.

RYCHLA

I INSTALACE

I Staci jen zapojit vodice ze strany. Pouziti propojitelnych zasuvek Mosaic™
Prislusenstvi se pouziva k propojeni Soluclip v instalacnich listach zarucuje
propojitelnych zasuvek Mosaic™. pevnou a rychlou instalaci.

WZ) VARIABILNI KONFIGURACE: o
% PRIZPUSOBTE ZASUVKY VASIM POTREBAM

Jednoduché zasuvky + predkonektorované zasuvky + prislusenstvi Mosaic™ Link

4 MODULY
6 MODULU
8 MODULU
VYBERTE S| BARVU
ssere
Hlinik Cerna Bila Cervena, Zluta Zelend, oranzova, modra atd.

antimikrobialni  nezdménna

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 13




L1legrand MOSAIC™

INSTALACNI
SLOUPKY

SLOUPKY

A MINISLOUPKY
HARMONIE
NA PRACOVISTI

@ RUZNE MOZNOSTI
POVRCHOVE UPRAVY
3 ruzné moznosti povrchové Upravy: bila,

hlinikova a cerna barva, odpovidajici barvam
elektroinstalacniho prislusenstvi

Dokonalé zaélenéni mechanizmt Mosaic™
do téla sloupku

14



Be

PODLAHOVE KRABICE
SKUTECNE UNIVERZALN| RADA

Dokonalé zaclenéni do podlahy jakéhokoli typu a stylu (betonovy potér nebo
vyvy$end podlaha), moznost umisténi pod jakykoli typ podlahové krytiny.

Standardni Se zarovhanym dnem  Kruhové provedeni
provedeni

INSTALACNI LISTY
SNADNY PRISTUP
K ZASUVKAM

Praktické a atraktivni montazni liSty Mosaic™
se snadnou instalaci jsou tim nejlepsim systémem
pro vedeni kabell v komerénich budovach.

WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNI VOLBA
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M= SAIC"

~—— RESENI

PRO VSECHNY
PROFESIONALNI
PROSTORY

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 17
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RESENI

OSVETLENI

SKOLY A UNIVERZITY

OPTIMALIZACE OSVETLENI

A USPORA ENERGIE

8m
120°

AUTOMATICKE SPiNANi
OSVETLENI V UCEBNACH

. Senzor pro Fizeni osvétleni s dualni,
infracervenou a ultrazvukovou
technologii
e Automatické zapnuti v zavislosti
na mnozstvi prirozeného svétla
a pritomnosti osob.

e Kombinace infracervené a ultrazvukové
technologie zarucuje detekci
i sebemensiho pohybu.

e Kompatibilni se svételnymi zdroji
libovolného typu.

8m
120°

AUTOMATICKE SPINANi.
OSVETLENI NA TOALETACH

. Infracerveny senzor pro Fizeni

osvétleni bez N vodice:

e Automatické zapnuti v zavislosti
na mnozstvi prirozeného svétla
a pritomnosti osob.

¢ Bez N vodice: lze nainstalovat jako
ndhradu jednoduchého spinace.

e Kompatibilni se svételnymi zdroji
libovolného typu.



L1legrand

O
| EKARSKE ORDINACE @
SPLNENI HYGIENICKYCH
POZADAVKU

WWW.LEGRAND.CZ

max.

BEZKONTAKTNIi SPINANI

. Antimikrobialni citlivy spina¢

+ antimikrobialni ramecek

Zapnuti svétla pouhym pohybem ruky

v blizkosti spinace.

Antimikrobialni': omezuje Sireni bakterii
na povrchu.

(1) Obsahuje slouceninu stfibra, ktera zabrafuje Sifeni bakterii.

Bezdotykovy prepinac, ktery funguje bez
jakéhokoli fyzického kontaktu (opticky
senzor pribliZzeni).

Urceny predevsim do zdravotnickych
zarizeni jako jsou nemocnice, domy
seniord, laboratore, ale také kancelare.

e Velmi dobra reakce pro kazdodenni
pouziti.

¢ Vlyroben z antimikrobialniho materialu
s pridavkem stribra.

e Snadna instalace s N vodicem i bez néj
a hloubka pristroje pouhych 26 mm.
¢ ReZim deaktivovatelného orientacniho
svétla pro dobrou viditelnost na

nemocnicnim pokoji.

e Cenové dostupny a integrovatelny do
designovych rameckl v nékolika
fadach Legrand (Mosaic, Valena Life,
Céliane, Plexo IP55 a dalsich).

MOSAIC" MODERNIVOLBA 19
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RESENI PRO

ROZVOD
EL. ENERGIE

SDILENE KANCELARE
ZASUVKY CO NEJBLIZE
UZIVATELUM

_

PﬁEDI’(ON E!(TOROYANE zAsuyKY
PRO VICENASOBNA ZAPOJENI
DO SLOUPKU A PODLAHOVYCH KRABIC

Dostupné jako
dvojnasobné, trojndsobné
a Ctyrnasobné provedeni

ZASUVKA SE ZAROVNANYM DNEM,
STANDARD SPOLECNOSTI LEGRAND

Automatické svorky pro rychlé zapojeni.

PROPOJITELNE ZASUVKY MOSAIC™
SOLUCLIP PRO SNADNOU INSTALACI
DO DLP LIST

Vinstalacnich liStach lze pouzit prislusenstvi
Mosaic™ Link ke kombinovani a rychlému zapojeni
a odpojeni zasuvek: staci jedno zapojeni.

Ll
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BAREVNE ZASUVKY PRO IDENTIFIKACI ZASUVKY VSECH STANDARDU,
RUZNYCH TYPU OKRUHU PRO CELY SVET
Cervena, nezaménna Zelena: pro napajeni Oranzova: pro zapojeni Némecko Velka Britanie
pro bezpecné napdjeni pracovnich stanic zarizeni pro citlivé
spotrebicl na okruhu pouze tehdy, pokud aplikace (napf.:
s UPS ochranou je pritomen uzivatel zdravotnické pristroje)

Euro-USA Svycarsko

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 21
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RESENI

NABIJENI

JEDNACI MISTNOST
INTEGRUJTE NABIJEN]
DO NABYTKU

USB NABIJECKY PRO
VSECHNY TYPY POUZITI

- &
TYPA TYPC
=
TYPC
&

Sow S0 W L

Bezdratova nabijecka
Dokonald integrace do nabytku
pro prakticky a atraktivni
pracovni stdl.

Novinka 30 W

Univerzalni USB nabijecka, typ C
Optimalizuje nabijeni napdjecich

zarizeni zkracenim doby nabijeni
v prdméru o 30 minut.



HOTELOVY POKOJ

POHODLNE NABIJENI
MOBILNICH PRISTROJU

WWW.LEGRAND.CZ

L1legrand

2 FUNKCE
V JEDNE ZASUVCE

Inovativni, kompaktni a prakticka zasuvka
s USB nabijeckou typu C z predni strany
pro moznost nabijeni chytrych telefond
pri soucasném pouziti zasuvky.

Dodavano vcetné montazni desky.

USBTYPC

Novy univerzalni standard

pro chytré telefony a tablety

e Soulad s normou ES tykajici
se sjednoceni nabijecek

e Optimalizované nabijeni:
1,5A-75W

MOSAIC" MODERNI VOLBA
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MULTIMEDIALNI

RESENI

KONFERENCNI MISTNOST

PROJEKCE VIDEA ]
A POSLECH VE VYSOKE KVALITE

@ Piedkonektorovana
HDMI zasuvka typu A
Pouziva se k prenosu
HD digitalnich audio/video streama
mezi zdrojem (pocitac, DVD
nebo Blu-Ray prehréavaé apod.)
a kompatibilnim prijimacem
(TV, video projektor atd.).

4polova Speakon zasuvka
Pouziva se k pripojeni
napéjenych reproduktort
pro vysokou kvalitu zvuku.

VGA zasuvka

Pouziva se k prenosu
analogovych video a audio
stream mezi zdrojem (poc¢itac)
a kompatibilnim prijimacem
(TV, video projektor atd.).



L1legrand

JEDNACI MISTNOST 8
PRIPOJENI K SITI, )
PROJEKCE VIDEA V HD KVALITE

READY
@ HDMizésuvka zasuvka RJ 45, STP Kat. 6, Zarucena stabilita vykonu
s prepinacem Géastnikd UmoZnuje pFistup k siti a odolnost za predpokladu,
UmoZiuje, aby si rdzni s optimalnim vykonem, ze je k dispozici PoE signal
GCastnici zobrazili prezentaci ktery je podporen az 100 W
na svych pocitacich po stisknuti spolehlivym pripojenim.

prezentacniho tlacitka
bez odpojeni kabelu video

projektoru. RJ 45
Kat. 6, ‘ Kat. 6 ‘ Kat. 5e
STP o L
FTP o ()
uTP o o [

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 25




26

RESENI PRO

ZDBAVOUMCKA
ZARIZEN|

)

ANTIMIKROBIALNi"
MOSAIC™: HYGIENICTEJSI
Antimikrobialni spina¢ Mosaic™!", urceny
specialné pro zdravotnicka zafizeni a pro
mista s prisnymi hygienickymi pozadavky,
omezuje Sifeni bakterii na povrchu.

(1) Obsahuje slouceninu stfibra, ktera zabrafuje Sifeni bakterii.

ZAJISTEN| POHODLI
PACIENTU

Zasuvka pro rucni
dalkové ovladani
Nainstalovana v instalacni
listé v Cele postele,
umoznuje vytazeni

v jakémkoli sméru bez
rizika vytrhnuti.



L1legrand

USNADNENI ORIENTACE: =
VYTVORENI SVETELNE CESTY

NA POKOJI V KOUPELNE
Automaticky spinac Spinac s detekci pohybu
Nainstalovany 30 cm Nainstalovany v podhledu
od zemé, detekuje pohyb, v koupelné, detekuje pohyb
kdyZ pacient vstane. pacienta a zapne svétlo.

Po odchodu z mistnosti
se automaticky vypne.

Kontrolka
Rozsviti se ihned po detekci
pohybu automatickym

spinaem. Tahlo nouzového volani

Nainstalované ve sprése,
vodotésné a antimikrobialni.
S Cervenym indikatorem
pro potvrzeni volani.

B Venkovni svételna
jednotka
Ukazuje, kde jsou dvere,
a usnadnuje orientaci.

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 27
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Mosaic"

WITH

Netatmo

— ,,PRIPOJENA"
RESENI
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.PRIPOJENA"

RESEN] CJ

[
. ™  witH

Mosalc ™ Netatmo

OVLADEJTEVSE
| OKALNE | VZDALENE

.Pripojené” pristroje Mosaic™ with Netatmo vam umoznuji ovlddat svétla,
Zaluzie, zasuvku a vytapéni vzdalené, pomoci mobilniho telefonu s aplikaci,
nebo lokalné dotykem Ci hlasem.

LOKALNE

@ POMOCI TLAGITEK ®)
Bezdratovy ovladac scénarl ,doma/mimo domov”
kombinuje pod jednim dotykem ovladani svétel
i zaluzii. Lze ho, stejné jako dalsi bezdratové pristroje,

umistit kamkoliv napriklad pomoci oboustranné
lepenky, jelikoz jeho zadni strana je zcela plocha.

<Hll>

VZDALENE
MOBILNiM TELEFONEM

Aplikace Home + Control je dostupna pro Android

i i0S a je volné ke stazeni v Ceském jazyce. Jejich

prostrednictvim lze vzdalené ovladat zaluzie, svétla

i vytapéni. Pro lepsi prehlednost je mozné instalaci

rozdélit na virtualni mistnosti a kazdy pristroj

pojmenovat. Pro dokonaly prehled o nakladech

nabizi aplikace prehled spotreby elektrické Home + Control app
energie a rdzna chytra upozornéni (nizka/

vysoka spotreba zarizeni, vypadek napajeni...).

HLASEM ,
D) PRES HLASOVEHO ASISTENTA

Hlasovi asisteni, jako jsou
Amazon Alexa, Siri od Apple

a Gogle Assistant umoznuji
komfortni ovladani pomoci hlasu.

. o Wworks with WORKS WITH
¢ Hey Google alexa

i0S: Pripojené pfistroje Legrand programu "...with Netatmo" lze ovladat pomoci pristrojd iPhone, iPad nebo iPod touch. Pfistroje jsou kompatibilni s HomeKit. Pro jejich vzdalené ovladani mimo domov pomoci
aplikace HomeKit je nutné pouzit HomePod, Apple TV nebo iPad konfigurovany jako “domaci centrum™. Ovladani pomoci aplikace Home + Controle pracuje bez omezeni.



ZACNETE
S .PRIPOJENOU"
INSTALACI

(<<3>)
|B X| -

o ROVZSIRTE
Komunikacni brana ) PR| POJ ENOU

s ,.pripojenou zasuvkou”

Komunikaéni brana je povinnou soucasti kazdé INSTALACI
.pripojené” instalace. UmoZzfiuje komunikaci

s vnéjsim svétem ale zaroven ridi ostatni \

pristroje ve vlastni ZigBee siti. Pridruzena )

zasuvka je spinana, méri spotrebu pripojeného J——
pristroje a lze ji ovladat hlasem, bezdratovym
spinacem, mobilem...

NEBO

0@

Bezdratovy ovlada¢ scénaru .PFipojené” spinace
umoznuje spustit nékteré z osmi v provedeni s/bez ,N" vodice
WI-FI scén definovanych v aplikaci Home umoznuji komfortné ovladat

((( ))) + Control. Jeho zadni strana je zcela rlizné zdroje osvétleni.
B x ploché takze ho lze umistit treba
na sklenénou pricku.

Komunikacni brana
pro montaz do rozvadéce je dalsi moznosti
jak umoznit komunikaci a vzdalené ovladani

.pripojené” instalace. A
v ’ . v - e =
Kazda instalace vyzaduje pouze |—\|/|—|
jednu komunikacni branu.
PﬁE HLED .PFipojena” zasuvka 16A .Pripojené” ovladace Zaluzii
v v umoznuje ovladat a mérit spotrebu umoznuji lokalné nebo vzdalené
O SPOTREBE pripojeného zarizeni (tfeba lednice) ovladat rizné druhy Zaluzii
a zaroven pomoci definovanych s elektronickou nebo
upozornéni informovat uzivatele mechanickou funkci STOP.

o jeho stavu (pFili$ nizky/vysoky
prikon, prilis dlouho sepnuté/
vypnuté zarizeni...).

Mérice spotreby
el. energie, stykace a pulzni relé

Dokonaly prehled o spotfebé nabizeji Termostat Smarther a Netatmo, radiatoroveé hlavice

chytré pristroje instalované v rozvadéci. Vse Ovladani topeni je nedilnou soucasti jakékoliv chytré instalace. ..Pfipojené”

v pfehledném grafu v mobilni aplikaci. Také termostaty a hlavice lze stejné jako ostatni pFistroje ovladat lokalné dotykem
tyto pristroje lze ovladat hlasem, bezdratovym nebo hlasem ale i vzdalené pomoci mobilu. Nastaveny topny program umoznuje
spinac¢em, ¢asovym programem... atd. prizplsobit vytadpéni dennimu rytmu uZivatele.

& WWW.LEGRAND.CZ MOSAIC" MODERNIVOLBA 31
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1~cTM
Mosaic
spinace a tlacitka
Bila
Hlinik
Cerné
2780 11L

077015 0792 01L 0792 11L 6650 91

0791 11L

VSechny podsvétlené spinace maiji svorku pro pripojeni nulového vodice.

Ba.  [WIGEIEN Spinace 10 AX - 250 V. Ba.  [NGEIEMN Easy-Led spinace 20 AX - 250 V.

Systém rychlého pripojeni vodicd pomoct Sroubové svorky

bezsroubovych svorek. Se svorkou pro N vodi&

Spinac ¢. 1 Lze podsvétlit pouzitim signalky obj. ¢. 0 676 64
O Bil4 -1 modul pro orientacni funkai.

@ Stridavy prepinac €. 6
@ O Bila - 2 moduly

O Bila - 1 modul
Automaticky vypinaé¢ 1
Zapojeni jako klasicky spina¢ ¢. 1 nebo stfidavy
prepinac ¢. 6 UmoZzhuje automatické vypnuti osvétleni
v pfipadé, Ze neni zaznamenan pohyb po dobu 10 min.
Kdykoliv ho Ize vypnout ruéné. Dosah a uhel detekce:
8m, 160°, 12-150 W zarovky a 230V halogenky, 1
12-150 VA svételné zdroje s €l. nebo feromag. transf.,
8-30 W (60-650 mA) LED a kompaktni zafivky

&= OBila
‘\\ﬂ Hiink

Easy-Led piepinace, 10 AX - 250 V.

Dvojpélovy spina¢

j"a O Bila - 2 moduly
3|

Easy-Led tlac¢itka 6 A — 250 V~

Podle zptisobu zapojeni Ize vytvorit tladitko se spinacim
kontaktem nebo prepinacim kontaktem.

Tlacitko, 1 modul

Automatické svorky O Bila

1 mechanismus umoznuje vytvorit jak signalizacni Hiinik

tak orientadni podsvétlen. ik
@ Cema

OrientaCni podsvétleni vytvorite pomoci
Easy-Led signalky obj. €. 0 676 86L (230 V)
nebo obj. ¢. 0676 87L (12, 24 a 48 V).
Signalizacni podsvétleni vytvorite pomoci
Easy-Led signalky obj. €. 0 676 85L (230 V)
nebo obj. ¢. 0676 89L (12,24 a 48 V).

Stridavy prepinaé €. 6, 1 modul

QO Bil& antimikrobilni®
Tlacéitko, 2 moduly

OBila
Hiinik
@ Cemna

O Bil& antimikrobidlni®

1 OBila Tladitko s drzakem stitk(, antimikrobialni,
1 Hiinik 2 moduly

1 ® Cemna

;

O Bil& antimikrobialni®
Stridavy prepinaé ¢. 6, 2 moduly
@ OBila

Hilinik

® Cemna

O Bil& antimikrobidlni®
K¥izovy prepinac €. 7, 2 moduly

<\ O Bf!é’
1]\ Hiinik 1
: @ Cerna

Easy-Led spina¢ 10 AX - 250 V~,

Bez8roubové svorky

Se svorkou pro N vodi¢

Lze podsvétlit pouzitim signalky obj. &. 6 650 91
pro signalizacni funkci nebo pouzitim signalky
obj. ¢. 6 650 90 pro orientaéni funkci
Dvojpdlovy spinaé 1

‘ﬁﬂ O Bila - 2 moduly

U

@ OBila

Signalizacni tlac¢itko 6 A - 250 V~,

Pro signaliza&ni funkci jsou svorky kontrolek
beznapétové.

Pouzijte signalku pro signaliza¢ni funkci

obj. &. 0 676 88L s distribuovanou fazi.

Tlacitko - spinaci kontakt, 1 modul

@ OBila

Tlacitko s volnou svorkou
6 A-250V~

Musi byt osazené signalkou
obj. . 0 676 87L 12/24/48 I

1 modul

@ OBila

- 4 a4

e —_ a4 4 —_ a4

(1) Obsahuije slouceninu stfibra, ktera zabranuje Sifeni bakterii.
Objednaci Cisla Gervené: Nove vyrobky.
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bezdotykové a automatické spinace

L1legrand

0784 69\ 0676 86

0766 66L

Bal. Obj. &. Bezdotykovy spina¢ 10 AX
Bezdotykovy prepinag, ktery funguje bez
jakéhokoli fyzického kontaktu (opticky senzor

'TE/@J priblizeni). UrGeny predevsim

do zdravotnickych zatizeni jako

jsou nemocnice, domy seniord,

laboratore, ale také kancelare.
Pohybové senzory 120°
Max. detekéni dosah — viz nakres.
Nastavitelna uroven osvétleni pro detekci:
5-1 275 luxU. Nastavitelna doba sepnutiod 5 s
do 30 min. od posledni zaznamenané detekce.
Integrovana ochrana proti pretizeni a zkratu.
Montaz do pfistrojovych krabic hloubky
minimalné 40 mm. Velikost: 2 moduly.
3vodic¢ové zapojeni
2 000 W pro klasické a halogenové zarovky
230 VA, 1 000 VA pro MN halogenové zarov-
ky s feromagnetickym nebo elektronickym
transformatorem, 500 VA kompaktni zarivky,
500 VA LED, 2 A civky stykacU. Lze spojovat
paralelné a ovladat nepodsveétlenym tlacitkem
(viz technicky list)...

S,
Xy

Bila
1 0766 66L

Bila Hiinik
1 0784541079258

¥ PIR, automatické spinani (sklady,
chodby,...), nastaveni Urovné osvétleni
a Casu sepnuti pomoci Sroubovaku.

S i+ Dual-tech (PIR+US), automatické
2 spinani (detekce pohybu a pfitom-
.lé‘é! nosti) nebo manualngé-automaticky
=" rezim: manualni zapnuti osvétleni

tladitkem, automatické vypnuti (kancelare,
jednaci mistnosti,...), nastaveni pomoci
konfiguratoru obj. ¢. 0 882 30/35.
2vodic¢ové zapojeni

3-100 W pro LED a kompaktni zafivky,

3-250 VA pro svételné zdroje s feromagn. nebo
elektr. transf., 3-250 W pro zarovky a 230 V
halogenové zarovky. Lze zapojit max. 2 aut.
spinace paralelné — v tom pripadé se zvySuje
parametr min. zatéze (viz. technicky list).
Nastavitelny ¢as sepnuti od 10 s do 10 minut
od posledni zaznamenané detekce.
Automatické spinani (detekce pohybu a
pritomnosti) nebo manualné-automaticky
rezim: manualni zapnuti osvétleni tlacitkem,
automatické vypnuti (kancelare, jednaci
mistnosti,...). Pro jinou zatéz nez klasické
zarovky je vhodné pouzit kompenzator

obj. ¢. 0401 49.

I\ PIR, automatické spinani (garaze,
sklady, chodby...), nastaveni Urovné svétla
a Casu sepnuti pomoci Sroubovaku.

I\ PIR, automatické spindni, manudini

\Z

1 078452

1 0784 58|0792 47

1 0784 59 sepnuti osvétleni tlacitkem umistenym
na automatickém spinaci. Nastaveni
Urovneé svétla a Easu sepnuti pomoci
Sroubovaku.
Aktivni kompenzator
1 0401 49

Pouziti s 2-vodiCovymi automatickymi
K spinaci a se stmivaci bez nulového vodic

Zabrarnuje samovolnému zapinani
svételnych zatézi typu LED a kompaktni zarivky.

Nutno zapoaijit paralelné se zat&zi.

Priklad instalovaného Easy-Led podsvétleni ramecku
pomoci signélky obj. ¢. 0 802 60L nebo 0 802 62L
viz str 54

Bal. O6jie Easy-Led signalky
Jednoducha instalace nacvaknutim. Bila barva svétla.
Barevné oznaceni vzadu slouzi pouze pro snadnéjsi
odligeni signalek.
Orientacni funkce
RozliSovaci
barva
10 0676 86L 230V -0,041 W Seda
10 0676 87L S 12/24/48 V-, - bila
0,006 W/0,033 W/0,153 W
Signalizac¢ni funkce
10 0676 85L 230V -0,39W oranzova
10 0676 88L 230V - 0,39 W - distribuovana faze | Cervena
10 0676 89L < 12/24/48 V. - modra
T] 0.006 W/0,033 W/0,153 W
Pro signalizacni nebo orientacni funkci
k obj. ¢. 0 77062, 0 770 64, 0 770 94 pouzijte tyto
signalky:
Bila signalka pro zasuvky a 20 AX spinace
10 0676 64 230V

Spotreba 2,4 mA

Zelena signalka pro zasuvky

10 0676 63 230V
/ Spotieba 2,4 mA

Signalky

Q

10 665090 Y Pro orientalni podsvétleni obj. €. 0 770 21L,
]i 0792 21L, 0 793 21L a 0 770 50L
&

10 6 650 91 ro signalizacni podsvétleni obj. &. 0 770 21L,

792 21,0793 21La 0 770 50L

Oblast detekce pohybovych senzort obj. é. 0 784
52/54/58/59 a 0 792 58

Udaje p¥i chiizi napti¢ detekdnim polem nebo piimo proti senzoru

|

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™

tlacitkové stmivace

Mosaic™

stmivace s nastavitelnou barvou svétla

078401 078402

VSechny tladitkové stmivace maji nezavisla tlacitka ZAP/VYP a +/-.
Lze je vzdélené ovladat nepodsvétlenymi tlacitky, kdy kazdé
tlacditko umoznuje funkci stmivani.

Montaz do pristrojovych krabic s minimalni hloubkou 40 mm.

Bal.

[NGEE Tladitkové stmivade
230 V~. - 50 Hz

V8echny tlacitkové stmivace (kromé obyj. ¢.
. . 0 784 05) mohou byt pouZity jako stfidavy

prepinag ¢. 6 pfi sdruzeni se spinatem.
Soucasné vSechny stmivace mohou byt
ovladany z vice mist nepodsvétlenymi tlacitky.
ECO Univerzalni stmivaé bez nulového
vodice

<> 3-400 W Klasické a halogenove

li,f’ zdarovky 230 V; 3 — 400 VA MN

| 2 halogenové zarovky s elektronickym
nebo feromagnetickym transforma-

torem; 3 — 75 VA stmivatelné Usporné Zarovky
(kompaktni zafivky) nebo LED 230 V.

Produkt musi byt nakonfigurovan dle typu
zatéze, kterou bude stmivat. PouZivejte stejny
typ zatéze v celém obvodu.

Tlaéitkovy stmivaé bez nulového

vodice, 600 W

Regulovana zatéz:

- 40 - 600 W pro klasické a haloge-
nové zarovky 230 V.,

- 40 - 600 VA pro MN halogenové
zarovky s feromagnetickym

transformatorem, 2 moduly.

Tladitkovy stmivaé¢ s nulovym

vodi¢em, 1 000 W

Regulovana zatéz:

- 100 — 1 000 W pro klasické

a halogenové zarovky 230 V.,

- 100 -1 000 VA pro MN halogenové
zarovky s feromagnetickym nebo
elektronickym transformatorem.

5 LED diod pro indikaci

hladiny svételné intenzity, 5 moduld.

Eco stmiva¢ 400 W
Dodavano veetné montazni desky a ramecku

{ @ OBila

Tlacitkovy stmivaé 0-10 V

& Regulovana zatéz:
max. 600 VA pro linearni zarivky
s elektronickym predradnikem
0- 10V, 2 moduly.
Ovladaci proud: max. 40 mA.

Umoznuje ovladani stmivace

(na ktery je pfipojena zatéz)

7 vice mist, 2 moduly.

Pro ovladani modulérnich stmivacd
(obj. €. 0 036 60/71) je nutny
napajeci zdroj (obj. €. 0 036 80)

0488 60

Urcené pro stmivace s nastavitelnou barvou svétla obj. ¢. 0 784 03
a 048860, 230 V-200 mA-16 V=

[IGEE Stmivace s nastavitelnou barvou svétla

UmoZnuiji vytvareni svételné atmosféry

Urcené pro (LED) DALI predradniky

Je mozné ovladat max. 21 RGB (Cervena / zelena /
modra) svitidel

Vhodné pro vystavni sing, galerie, obchody,
restaurace, hotely, salény ...

Nutné pouzit napajeci zdroj obj. ¢. 0 035 15
Stmivac - 1 zona

Manualni nastaveni barvy svétla

Dotykovy stmivaé - 1 az 4 z6ny

UmozZznuije vytvoreni az 4 svételnych scén
az pro 4 rozli¢né zény

Vicebarevné stmivani

Rizeni osvétlent:

— Barvy: pomoci dotykového
chromatického kruhu

— Intenzita: pomoci sloupcového grafu
Dodavany s montazni deskou

Uréeny na montaz do zapusténé 2-modulové instalacni
krabice hloubky 50 mm

DALI napajeci zdroje

Urcené pro stmivace s nastavitelnou barvou svétla
obj. ¢. 0784 03a 0488 60
230V -200 mA-16 V=

2-modulovy na DIN listu
Instalace do podhledu

Objednaci ¢isla Gervené: Nové vyrobky.



Mosaic™

spinace, tlacitka a elektronické ovladaci prvky

Mosaic™

spinace s klicem

L1legrand

078420

077027

Bal.

1

Obj. ¢.

Bila
078420

078425

077014

077044

077027

0766 01

0766 02

078425 077014

076601 0766 02

Spina¢ se zpozdénym vypnutim

Odruseni v souladu s normou EN 55022.
2 moduly.

Maximalni spinana zatéz:

— 1000 W pro klasické a halogenové zarovky 230 V-,
— 400 VA pro MN halogenové Zarovky a zafivky,

— 300 W odporova zatéz.

Nastavitelné zpozdéni vypnuti od 25 s do 15 min.
MozZnost instalace vétdiho poctu spinact se
zpozdénym vypnutim paralelné do stejného okruhu.
2vodicové zapojeni do pfistrojovych krabic s minimalni
hloubkou 40 mm.

Osazeno integrovanou LED diodou.

Programovatelny ¢asovy spina¢

Rezerva chodu 20 h, kapacita 8 programd
v tydennim cyklu, 2 moduly.

Moznost docasného nebo trvalého vypnuti
nastaveného programu.

Vystup: 1 prepinaci kontakt 6 A - 250 V. pficos g = 1.

Maximalni spinana zatéz:

— 1200 W pro klasické a halogenové Zarovky 230 V.,
— 1800 VA pro zafivky 0 & 26 nebo 38 mm, MN
halogenoveé Zarovky s feromagnetickym nebo
elektronickym transformatorem,

— 1800 W motory (pouze pro ventilaci),

— 3600 W odporova zatéz (pouze pro vytapéni).

Tahové ovladaci pristroje
Systém rychlého pripojeni vodi¢d pomoci
bezSroubovych svorek.
Stridavy prepinac &. 6 tahovy 10 AX
2 moduly, dodavany s lankem délky 1,5 m.
Pro ovladani klasickych a halogenovych
zarovek 230 V., az do 2 300 W.
Tlacitko 6 A tahové — prepinaci kontakt
2 moduly, dodavany s lankem délky 1,5 m.

Ovladac ventilace (VMC) 10 AX - 250 V~
o= Systém rychlého pripojeni vodict pomoci
{\\ bezSroubovych svorek, 2 moduly.
o Stridavy prepinac ¢. 6 pro pfimé oviadani

pohonu ventilatord.

Tlacitka pro nouzové vypnuti

Odblokovani kli¢em RONIS ¢&. 455,

2 moduly.

NO + NG, 10 A-250 V..

Odblokovani pooto¢enim o 1/4 otacky,
) 2 moduly.
Y/ NO +NG, 10A-250 V..

Umoziiuje oviadani obvodd pomoci ¢asovade.

077072

077075

Bal.

Obj. ¢.

Bila

077072

077073

077074

077075 %

0697 95

0 766 90

0697 95

Spinace s klicem

Uzamykatelny dvojpolohovy spinaé

G Vystup: 1 pfepinaci kontakt 6 A — 250 V.

-Hf(; KIi& Ize vytahnout v kazdé ze dvou poloh,
2 moduly, dodavany se 3 KIlici.

(G
Uzamykatelny trojpolohovy spinaé¢
@22 Vystup: 2 spinaci kontakty s nulovou polohou
IH@ (napt. na ovladani Zaluzil). 6 A — 250 V..
NSO Kiig Ize vytahnout v kazdé ze t¥i poloh.
2 moduly, dodavany se 3 Kiici.
Uzamykatelny dvojpolohovy spinaé
pro evropskou zamkovou viozku
Vystup: 2 spinaci kontakty. 6 A — 250 V.
Kli¢ Ize vytahnout pouze ve stfedni poloze,
stav kontaktt zlstava podle poslednino
nastaveni (sepnuto/rozepnuto). 2 moduly.
Nutno vybavit standardni evropskou zamkovou viozkou

nebo zamkovou viozkou obj. ¢. 0 697 95. Nutno
instalovat do instalacni krabice min. hloubky 50 mm.

Uzamykatelné trojpolohové tlacitko

pro evropskou zamkovou viozku

Vystup: 2 spinaci kontakty s nulovou polohou
(napt. na ovladani zaluzii). 6 A — 250 V..

KIi€ Ize vytahnout pouze ve stfedni, nulové
poloze. Nutno vybavit lokalni evropskou
zamkovou viozkou nebo zamkovou viozkou
obj. &. 0 697 95. 2 moduly. Nutno instalovat
do instala¢ni krabice min. hloubky 50 mm.

Evropska zamkova vliozka
% Evropska zamkova viozka dodavana se

soupravou 3 KIica.
Jednopdlové relé
> Maximalni spinana zatéz: 3 000 W, 2 moduly.
ﬁl% —1 800 W pro klasické a halogenové zarovky.

— 400 VA pro zafivky.
— 530 W pro motory (napr. Zzaluzie).
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Mosaic™ Mosaic™
topeni, regulace teploty ovladace rolet, Zaluzii a markyz
0767 20 077026 079226
ga.  [WGEIEM Prostorovy termostat Ba.  [WGEIENN Spinade pro ovladani rolet, Zaluzii a markyz

Pro ptimé ovladani (nahoru / dold / stop) rolet, Zaluzif

Napajeni: 230 V. ' ¢
a markyz, do vykonu pohonu max. 500 W.

Frekvence: 50/60 Hz.

Prizplsobené k regulaci stropnich topnych téles 1 OBila
a primotopnych paneld. 1 Hlinik
Elektronicky termostat 1 O Bila antimikrobialni®

2> Regulacni rozsah: od 10 °C do 30 °C.
I. @) Pfesnost nastaveni: + 0,5 °C.
i Vystup: spinaci beznapétovy kontakt.
Nastavovaci tlagitko vpredu pro vybér funkce.
2 moduly.
Spinana zatéz pii 230 V~u: 1
- 8 A odporova zatéz,
- 2 A'indukéni zatéz.
Vypinaci schopnost pfi 12 az 48 V. nebo 12 a2 24 V=:
- od 1 mA do 500 mA.

A

Tlacitka pro ovladani rolet,
Zaluzii a markyz

Pro ovladani rolet, zaluzii a markyz,
do vykonu pohonu max. 500 W.
Tlacitko oviadani zaluzii pres Fidici
elektroniku.

2 moduly.
Tlacitko pro pfimé oviadani Zaluzif

(nahoru-dolQ).

Spole¢né s relé obj. ¢. 0 676 22
vhodné pro lokalni i pro skupinové
ovladani vice zaluzi.

Elektronicky termostat pro podlahové topeni

1 = Regulaéni rozsah: od 7 °C do 40 °C.
i{/ Presnost nastaveni: + 0,5 °C.

Ii @) Vystup: spinaci beznapétovy kontakt.

Tla¢itko vpredu pro kompletni vypnuti

Relé pro skupinové ovladani

termostatu. 1 Skupi 5 ovladani motor( Zaluzi

A\ pinové ovladani motorl zaluzif
2moduly. oss gsezs| S pouzitim obj. ¢. 0 770 28 nebo
S?gin% gitez pii 230 VA =) obj. . 0792 28. Centraini vstup

(vzéjemné blokovany) méa prednost
pred lokalnim (neblokovanym).
Pouzit u kazdého lokalniho ovladace zaluzif
(u centralniho ovladage neni potfeba). Celkova
zatéz max. 16 A; na jednotlivych lokalnich
vystupech max. 2x 750 VA (pfi cos ¢ = 0,6).
Rozméry 49 x 47 x 26 mm.
Svorky pro pripojeni vodi¢t z Eelni strany.

Dodévano s ¢idlem na kabelu
Senzor pro modularni termostat na DIN listu

Méfi teplotu pro modularni termostat na DIN listée.
K instalaci s montazni deskou.

[

(1) Obsahuje slouc¢eninu stfibra, ktera zabraruje Siteni bakterii.

Objednaci Cisla Gervené: Nove vyrobky.
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silové zasuvky

Mosaic™

L1legrand

zasuvky s integrovanou pirepétovou ochranou lll. stupné, tridy D

r

077140

Bal.

10

10

10

10

10

10

10

10

10

[GEE Standardni zasuvky 2P + T

077146 2781161

Pro instalaci do pfistrojovych krabic, povrchovou
montéz, podiahovych krabic, montéznich sloupkd,
napéjecich blokd, kanceléfskych blokd. ..

Zapojeni bez&roubovymi svorkami (a2 na 0 771 13).
Vybaveny clonkami pro détskou ochranu.

Velikost: 2 moduly.

Zasuvka 2P + T

Zasuvka 2P + T se specialnimi Sroubovymi
svorkami pro vodi¢e prdrezu 4 mm?

TS

Zasuvka 2P + T s klapkou

R

Zasuvka 2P + T hlinik

Zasuvka 2P + T Gervena

Zasuvka 2P + T zelena

Zasuvka 2P + T oranzova

Zasuvka 2P + T Zluta

Zasuvka 2P + T hnéda

Zasuvka 2P + T modra

€eceeed

G| Zésuvka 2P + T erna

Vi
(3

Zasuvka 2P + T se signalizaci napéti
nezaménna

Velikost 2 moduly. Signélka obj. ¢. 0 676 64 1
je soucasti dodavky.

Zasuvka 2P + T Cervena se signalkou
nezaménna antimikrobialni® 1

Zasuvka 2P + T se zarovhanym dnem 1
antimikrobialni

Po vytahnuti vidlice se zadni ¢ast zasuvky vysune
dopfedu, coZz umozni dikladné ogisténi a soucasné
zabranuje nechténému usazovani prachu a necistot.
Pro jiné barevné varianty kontaktujte Legrand.

' Zasuvka 2P + T se zarovnanym dnem
antimikrobidlni @ bila

Nezaménné zasuvky 2P + T
@ Zasuvka 2P + T nezdménna se Sroubovymi

svorkami, 2 moduly

OdliSovaci nastavec na vidlice
Pripevni se pfimo na vidlici zafizen, 1
které ma byt zapojené do nezaménné
zasuvky 2P+T.

(1) Obsahuje slouceninu stfibra, které zabranuje Siteni bakterii.

Bal.

S77114

[Geiien Zasuvky s integrovanou prepétovou

ochranou lll. stupné, tiidy D

Chréanéna zésuvka slouzi k ochrané v8ech druhd
elektrickych i elektronickych zafizeni pripojenych

k rozvodu nn proti pulznimu prepéti. Podminkou
dokonalé ochrany zafizeni je spravné uzemnéni ochran
a instalace vicestupriové ochrany podle doporuceni
souvisejicich norem.

Jmenovité napéti: 230 V, 50 Hz.

Jmenovity proud: 16 A.

Jmenovity vybojovy proud (8/20 us): 1,5 KA.
Maximalni vybojovy proud (8/20 us): 5 kA.
Ochranna uroveri: 0,9 kV (L/N), 1,5 kV (L(N)/PE).
Zkusebni napéti: 3 kV.

Zasuvky s optickou (svételnou) signalizaci
poruchy.

BezSroubové svorky (kromé obj. &. S 771 14).
Vybaveny clonkami pro détskou ochranu.

Pri poruse a odpojeni ochranného modulu se rozsviti
Cervena kontrolka na plastovém krytu zasuvky.

V tomto pfipade jiz nejsou zafizeni pripojena k zasuvce
chranéna proti pulznimu prepéti a zasuvku je nutné
neprodlené vymenit.

Velikost: 2 moduly.

Zasuvka 2P + T s PO bila

Zasuvka 2P + T s PO hlinik

—

&)

Zasuvka 2P + T s PO Cervena

Zasuvka 2P + T s PO zelena

Zasuvka 2P + T s PO oranzova

Zasuvka 2P + T s PO nezaménna

Zasuvka 2P + T s PO Zluta

Zasuvka 2P + T s PO hnéda

Zasuvka 2P + T s PO modra

€@ecesaac

Zasuvky s akustickou (zvukovou) signalizaci
poruchy.

Bezsroubové svorky (kromé obj. €. Z 771 14).
Vybaveny clonkami pro détskou ochranu. Pfi poruse

a odpojeni ochranneho modulu za¢ne vydavat zvukova
signalizace nepfetrzity ton. V tomto pfipadé jiz nejsou
zarizeni pripojena k zasuvce chranéna proti pulznimu
prepétim a zasuvku je nutné neprodlené vymeénit.

V pfipadé pozadavku na dalsi barevné provedeni
zasuvek s akustickou signalizaci, kontaktujte Legrand.

[ Zasuvka 2P + T 's PO bila

Zasuvka 2P + T s PO nezaménna

e

® Dodate¢na akusticka PO
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Mosaic™ Mosaic™
specialni zasuvky silové zasuvky mezinarodnich standardt
077150 077080 0787 00 077213 077502 077504
- = |
.f.' )
| £
- = |
077505 077506
Ba.  [NGBIE Specialni zasuvky Ba.  [GEIEN Zasuvky némeckého standardu (Schuko)
Zasuvka pro malé napéti (ELV) Velikost: 2 moduly
10 ;‘Tili %S%u\\;kf ’psl:oArTlarlgzr;gg %?gk\q’; rr%?nbo 10 i Zasuvka 2P + T s clonkami pro détskou
L pro pouziti s vidiici obj. &. 0 500 05, ochranu
Sroubové svorky, 1 modul. Antimikrobidlni®
Modul proti vytrzeni 10 Zasuvka 2P + T nezaménna

nechténému odpojeni citlivych

el. pristrojd
Pro kabel priméru 4—8 mm. 10
Velikost 1 modul. Antimikrobidlni®
Ekvipotencialni zasuvka
1 ¢ Zasuvka umoznuijici ochranné 10
J|E pospojovant.
- VWhovuje normeé IEC 60364-7-710.

Velikost 1 modul. Antimikrobialni®

1 % Pridruzenim k silové zasuvce zabrani

Zasuvka 2P + T s klapkou, antimikrobidlni®

Zasuvka 2P + T zelena

Svorka na ekvipotencialni zasuvku 10 Zasuvka 2P + T oranzova
1 Svorka pro ochranné spojenti, priifez
2
kabelu max. 6 mm”. 10 Zasuvka 2P + T Gervend

Zasuvky mezinarodnich standardu - bilé
Euro-USA standard

10 i Zésuvka 2P, 1 modul

10 Ilrﬁ Zasuvka 2P + T, 2 moduly
USA standard

10 r |E Zéasuvka 2P, 1 modul

10

10

10
Svycarsky standard

10

n Zasuvka 2P + T typ 13, 2 moduly

Zasuvky 2P+T se zarovnanym dnem

Snadné &isténi a prevence pred usazovanim prachu
a necistot.
Bezsroubové svorky
2 moduly
O Bila
Hlinik
® Cema
O Bila antimikrobidini®
@ Cervena antimikrobialni®
@ Zelena antimikrobialni®
® Oranzova antimikrobialni®
O Bila, dodavéno se signalkou obj. &. 0 676 64
@ Cervena, dodavano se signalkou
obj. & 0 676 64

(1) Obsahuje slouc¢eninu stfibra, které zabranuje Siteni bakterii.

JE GO O GG Y

38 Objednaci Cisla Cervené: Nové vyrobky.



Mosaic™

zasuvky Mosaic™ Link se zarovnanym dnem

L1legrand

Bo¢ni pipojeni pres automatické

2781 05L 2781 76L 2781 64L

packové svorky

0771 00L

2781 05L

Pripojeni z bo¢ni strany
Pro instalaci do podlahovych krabic, sloupkd, minisloupkd, stolnich blokd. Pro instalaci do kanéld a krabic pod omitku doporucujeme min. hloubku 50 mm.

Bal.

OO O O O G Ty

4 44 4

0B8N Mosaic™ Link 2P+T zasuvky Bal.

Zasuvky s pooto¢enymi dutinkami o 45 °©
s bo¢nim pripojenim pres automatické packove

svorky. 1
Lze pripojit dalsi zasuvky Mosaic™ Link 1
pomoci propojovaciho konektoru obj. €. 0 771 O0L.
2P+T

2181 05L === OBil4

0792 45L § |O Hiinik

0791 451 *® Z @ Cerna

0771 58L O Bila antimikrobidlni® e

0771 18L @ Cervend

0771 60L ® Zelena

0771 91L ® Modra

0771 96L Zluta

0771 89L ® Oranzova

0771 97L Seda

2P+T €ervena nezaménna
2781 76L (] Cervena nezaménna
0771 88L @ Cervena antimikrobidlnit! nezaménna

2P+T se signalizaci napéti
Dodavano vcetné signalky
077125L é*/ OBila

0771 48L Eﬂ O Bila antimikrobiaini®”

0771 28L [ ] Cervena
0771 95L @ Cervena antimikrobialni®
0771 71L @ Cervena nezaménna

2 x 2P+T

Hlinik
® Cernd

® Cervena

@ Zelena

@ Cervena nezaménna
3 x2P+T

6 modult
2 781 65L

2781 73L
0771 88E 2

rvena
rvena nezamenna

(1) Obsahuje slouc¢eninu stfibra, které zabranuje Siteni bakterii.

278164L+077100L +2 781 05L

2781 65L

o6& Mosaic™ Link 2P+T zasuvky (pokrac¢ovani)

4 x 2P+T

8 modull
0771 441
0771 74L

aic™ Link propojovaci konektor

Pro rychlé a snadné pfipojeni dvou
Mosaic™ Link zasuvek.

0771 00L

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky. 39
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Mosaic™

induk¢ni nabijecky

Mosaic™

indukéni nabijecky

077598 0776 40L 0776 99L

Indukeéni nabijecka pro rychlé nabijeni bez pouziti kabelu

Pouze pro zarizeni s funkci indukéniho nabijeni

Spotreba v pasivnim rezimu < 0,07 W

Energeticka ucinnost > 85 %

Odpovida standardu WPC QI (World Power Consortium)

Splfuje pozadavky normy CSN EN 62479 (EMC)

Splhuje specifikace ICNIRP (ochrana zdravi)

Vzajemné se nerusi s jinymi bezdratovymi pfenosy (ZigBee, TNT, GSM 4G ..)
Bal. o6& Indukéni nabijecka + nabijecka USB Typ-A

- provedeni Mosaic™

1 000 mA indukéni nabijecka s USB nabijeckou
2400 mA 12 W

Lze instalovat na zed, do instala¢nich sloupkd,
parapetnich kanall nebo stolnich zasuvkovych blokd
Montazni desky a ramecky pro instalaci pod omitku
(str. 52-54). Vybavena 2 induk&nimi anténami pro
snadné spojeni s mobilnim zafizenim. Indukéni deska
rozméru 50 x 80 mm ma naklon 10 ° a je vybavena
protiskluzovou vrstvou.

Rozméry: v = 136,5; § = 70; h (od zdi) = 56,5 mm.
Specialni Sroubek proti neopravnénému odmontovani
indukéni desky. Moznost montaze do vicenasobnych
horizontalnich ramecku

O Bila nabfjec¢ka s indukéni deskou

kovového vzhledu,
2 moduly Mosaic™

1 077598

Indukéni nabijec¢ka IP 44 - provedeni pro
integraci do nabytku

Indukéni nabije¢ka 1 000 mA je uréena pro vodorovnou
montaz do nabytku v mistech kabelovych prichodek
nebo do jinych otvorl stoll v kanceldfi, kuchyni

i v mistech vyzaduijici vysi kryti IP44 - IK 08 - Trida Il
Vybavena 8 cm? indukéni anténou pro snadné spojeni
s mobilnim zafizenim.

Otvor v ndbytku @ 80 mm, rozmér nabijecky

@ 85 mm x 18 mm, nad urovni stolu pouze < 1,5 mm
1A-IP44/1K08

Baleni obsahuije:

- USB napédjeci adaptér 2P - 230 V ~

- USB / micro-USB kabel délky 2,5m na propojeni
adaptéru a indukéni nabijecky

- samolepici Uchyty a vyvazovaci pasky pro upevnéni
kabelu

- informac¢ni samolepka pro pouZziti ve verejnych
prostorech

- pfislusenstvi pro upevnéni nabijeCky do otvoru stolu

1 0776 40L 15 W - IP 44 / IK 08 nabijecka
),

Indukéni nabijecka IP 66 — polovestavné

provedeni pro verejné prostory

Indukéni nabijecka 1 000 mA je uréena pro svislou

montaz ve verejnych prostorach, prlichodech,

bazénech apod. IP66 - IK 08 — Trida Il

Vybavena 2 indukénimi anténami pro snadné spojeni

s mobilnim zafizenim

Indukéni deska rozméru 50 x 80 mm ma naklon 10°

a je vybavena protiskluzovou vrstvou

Instalace do instalacni krabice se Sroubovou rozte¢i

60 mm minimalni hloubky 40 mm.

4 Srouby do zdi

Napajeni 230 V v

Mechanizmus je dodavany s krytem upevnénym

k mechanizmu 4 postrannimi Srouby Torx
Provedeni v barvé Hlinik

1 0776 99L Rozméry: 141 x 95 x 51 mm

Bezdratové indukéni nabijeCky
Legrand inovace pro rychlé a jednoduché nabijeni

Zbavte se kabeld a rliznych typd konektord bezdratovym
indukénim prenosem energie

Otevieny mezinarodni standard: q'

Certifikované vyrobky Legrand QI WPC
Aliance 230 svétovych firem zajistuje vzajemnou kompatibilitu
zarizeni s funkci indukéniho nabijeni

Elegantni integrace do rGznych typt instalaci

Flexibilni FeSeni Mosaic™
S 1 000 mA indukci a 2 400 mA USB portem typu A

Snadna vodorovna montaz do nabytku

Zasunuti do otvoru @ 80 mm

Snadné prichyceni ze spodu desky stolu.
Tloustka stolni desky min. 22, max. 50 mm.
Externi napajeni pres kabel délky 2,5 m
Polovestavna verze pro verejné prostory

Idedlni do narocnych vnitfnich a venkovnich prostor(

=

Vysoka odolnost vici ndrazdm IK 08 a povétrnostnim viivim IP 66
Primeé upevnéry’ na montazni krabici, moznost zesilené montaze do zdi
pomoci Sroubl a hmozdinek

Objednaci &isla ervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™

USB nabijecky mobilnich zafizeni

Lllegrand

Mosaic™

hotelové funkce

278594L 077591 0775 85L

Bal. Obel USB nabijecky

V souladu s normou IEC 62684-2011-01.
Spotreba v pasivnim rezimu < 0,1 W.

Pripojeni na 230 V~. pomoci Sroubovych svorek
2,5 mm2.

Dodavané bez USB — micro-USB kabelu.
Nabijecka USB A+A,5V,3 A, 15 W

Pro mobilni telefony, smartphony, MP3/MP4
prehravace a rychlo nabijeci PC tablety.

1 2785 94L
1 0793 94
1 0791 94L

Nabijecka USBA-5V,1,6A,7,5W

Pro mobilni telefony a smartphony.

1 modul.
1 077591 <> O Bila
1 0793 91 I|ﬁ Hlinik

USB-C nabijecky
Univerzalni nabijecky pro mobilni zafizeni
V souladu s normou IEC 62680-1-3
Prepétova ochrana > 1 kV
Spotfeba v pasivnim rezimu < 0,07 W
Pripojeni na 230 V~. pomoci Sroubovych svorek
2,5 mm?
Trida Il SELV
Dodavané bez
Nabijeéka USBA+C -5V,3A,15W
Pro smartphony a tablety s rychlym nabijenim
2 moduly
1 077592 ===
1 079392

OBfla
Hlinik

Nabije¢ka USB C - 5-9-12-15V,3 A, 30 W
Pro smartphony a tablety s rychlym nabijenim.

Optimalizuje nabijeni tim, Zze dodava tolik napéti, kolik je

tfeba - dle nabijeného zarizeni.

2 moduly
077585 =2 OBil4
0793 85L Hiinik
0791 85L @ Cemna

NabijeckaUSBC+C-5V,3A,15W
Pro smartphony a tablety s rychlym nabijenim

5 - 2 moolulyO

1 775 > Bila

1 079390 [P | = Hinik

1 0791 90L @ Cema
NabijeckaUSBC-5V,1,5A,7,5W
Pro smartphony a tablety s rychlym nabijenim
1 modul

1 077589 ==y OBila

1 0793 89 i g Hlinik

1 0791 89L @ Cemna
Zasuvka 2P+T s USB C nabijec¢kou
SmiSena zasuvka slozena z:
—zasuvka 2P+T — 16 A — 250 Vo
— jednoducha zasuvka USB s konektorem
typuC-5V-15A-75W
Dodavano komplet s neoddélitelnou

1 2781 61L

1 079361L 4

1 0791 61L

076728 0784 45 077047 077048

Bal. 06" Hotelovy spina¢ na kartu
Pouziti: sepnuti napajeni elektrické sité hotelového
pokoje pouze v pritomnosti hosta.
gia  Mechanismus je vybaven elektronickym spinatem se
zpozdénym vypnutim (30 s) aktivovanym vyjmutim karty.
Pouziti spole¢né se stykatem nebo s relé obj. ¢. 0 766 90.
Napajeni: 230 V.

1 0 784 45 Spinaé¢ na kartu - mechanicky
Mechanicky sepne elektricky obvod po
% zasunuti kartové klicenky obj. ¢. 0 898 06 nebo
Ize pouZit i standardné pouZzivané vstupni karty
pro pfistupové systémy.
Vystup: 1 spinaci kontakt.
2 moduly.

10 0898 06 Kartova klicenka
Vybavena drzakem popisnych $titk{ pro
oznaceni pokoje.

Spina¢ na kartu - pro bezkontaktni
1 (076728 | oty 13,56 MHz
Sepne elektricky obvod po zasunuti bezkon-
%taktm’ karty pro pfistupové systémy na bazi
technologie RFID Mifare 13,56 MHz.
Vystup: 1 spinaci kontakt.
2 moduly.

Hotelova signalizace

Umoznuje hostdim informovat hotelovy personal o dvou
situacich:
- prosim nerusit,
- uKlidit pokoj.
5 0 770 47 Svételna signalizace a zvonek
Instaluje se na chodby a zobrazuje informaci
pro personadl, 2 moduly.
Dodavana se zarovkami obj. ¢. 0 899 16/17.

5 077048 Vnitrni ovladaci jednotka

>\ Umoznuje uZivateli oviadat signalizaci umis-
ténou na chodbe, 2 moduly.
Dodavana se zarovkami obj. ¢. 0 899 06/07.

Zasuvka pro holici strojky

IP 24 —IK04.

BezSroubové svorky.

Napajeni 230 V-, 50/60 Hz.

Vystup: 120/230 V.

Splfiuje pozadavky norem EN 60742 a EN 61558-2-5.
Zasuvka je vybavena oddélovacim transformatorem.
Integrovana elektronicka ochrana proti pretizeni

a zkratu s omezenim piikonu na 20 VA.

Dodavana vetné montazni desky a kryciho ramecku
obj. €. 0 788 25.

Pouze pro zapusténou montaz, instalacni krabice
obj. ¢. 0 801 42 nebo 0 801 02.

1 077586 ) Zasuvka pro holici strojky s vidlicemi mezinarod-
i || nich standardd

e Evropsky standard:
koliky @ 4 mm, rozte¢ 19 mm.

1159
i—»
230V

Objednaci ¢isla Cervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™

prepétova ochrana, vyménny modul, filtr

Mosaic™

jistice, proudové chranice

077540

Bal.

-

42

077541 077551

Prepétova ochrana 16 A - 250 V.

SlouZi k ochrané proti atmosférickému nebo
pramyslovému prepéti. Podminkou dokonalé
ochrany je instalace prepétové ochrany
v rozvadedi.
Instaluje se za proudovy chrani¢ a chrani vSechny
kaskadové zapojené zasuvky.
Signalizace pomoci kontrolky,
2 moduly.
Zésuvka z(stava pod napétim i po zapdsobeni / zniceni
ochrany az do vymény modulu obj. €. 0 775 41.
Jmenovity vybojovy proud (In): 1,5 KA.
Maximalni vybojovy proud (Imax): 6 kA.
Ochranna uroven (Up): L-N: 1 kV, N-NP: 1 kV.
Zkusebni napéti: 3 kV. .
Splnuje pozadavky normy CSN EN 61643-11
a NF-C 832 82.

Vyménny modul

Pro prepétovou ochranu obj. ¢. 0 775 40,
2 moduly.

VF filtr 6A - 250 V.
Jmenovité napéti: 230 V., 50/60 Hz.
= Jmenovity proud: 6 A.
lie' Kondenzator proti VF prouddm.

" 2 moduly.

Dodavan s pojistkou 5 x 20 - 6,3 A

(obj. ¢. 0102 63).
Splnuje pozadavky normy NF C 93 - 190.
Ztlumeni proudl dle normy CISPR 14 a 17.

Kabelové vyvody

Kabelovy vyvod 16 A s prichytkou kabell
a 4 bezSroubovymi svorkami vpredu a vzadu

pro snadné pripojeni, 2 moduly

Kabelovy vyvod 20 A s prichytkou kabel(,
2 moduly

OBila
Hlinik
@ Cemna

Kabelovy vyvod pro pfimy vystup kabelu
@ 8 mm, 1 modul

Zaslepky
Umozriuji osazeni plonych spojd.
Pro 1 modul

O Bil&

Hilinik

® Cema

O Bila antibakteriani
Pro 2 moduly

OBIla
Hiinik
@ Cerna
O Bil4 antibakterialni

Rozbocovaci prvek

Vybaven 3 svorkami pro snadné
rozboceni, 20 A,
2 moduly

(1) Obsahuje slouc¢eninu stfibra, které zabranuje Siteni bakterii.

Objednaci ¢isla Cervené: Nové vyrobky.

077521

Bal.

- 4 4

10

10

077531

[GeEn Jistice a chranice

Jistice

Slouzi k lokalni ochrané Casti obvodu

proti pretizeni a zkratu.

Pouziti v kombinaci s hlavni ochranou.

Diky blizkosti k uzivateli a selektivité s hlavni ochranou
dochazi bezprostfedné k znovuuvedeni do provozu.
Charakteristika C.

Jisti¢ Mosaic™ mUze byt pouzit k omezenf lokaini
spotreby.

Zkratova vypinaci schopnost:

3000 A, NF-C 61-410 (10/16 A),

1500 A, NF-C 61-410 (6 A).

1P+N, 10 A, 2 moduly

1P+N, 16 A, 2 moduly

Proudovy chrani¢ s nadproudovou

ochranou 1P+N, 230 V.

Proudovy chrani¢ umozriuje dodate¢nou ochranu osob
(mista s vodivou podlahou, pfitomnost vody...) proti
pfimému kontaktu s ¢astmi pod napétim nebo uniku
do zemé. Charakteristika C.

Obsahuiji testovaci tladitko.

10 A - 30 mA, 2 moduly

16 A - 30 mA, 2 moduly

10 A-10 mA, 2 moduly

16 A - 10 mA, 2 moduly

Siréna

Trida A, v kryti IP 41, IK 04,

2 moduly

Splruje pozadavky normy EN 54-3.
Moznost nepretrzitého zvuku.
Napajeni: 12-48 V= = 10 %.

Akusticky vykon do 2 m: 70 dB.

Prlimérna spotieba: 12 V =5 mA,

24V =9 mA, 48V =17 mA.

Bzucaky a zvonky

Bzucak, 8 V. / 50 Hz,
2 moduly

Spotreba: 370 mA.
Akusticky vykon: 70 dB
do vzdalenosti 1 m.

Bzucak, 230 V~ / 50 Hz,
2 moduly

Spotreba: 25 mA.
Akusticky vykon: 70 dB
do vzdalenosti 1 m.

Elektronicky zvonek,

2 moduly

12-24-48 V DC
Spotreba: 5-9-17 mA.
Akusticky vykon: 80 dB
do vzdalenosti 1 m.
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Mosaic™
datové zasuvky

076573 076524 076599 0794 33 + ramecek 0 793 14 032778

Zasuvky RJ 45 vybavené beznastrojovym modulem LCS®.

Podporavsech protokold az po 10GBase-T (10 Gigabit Ethernet).

Sitka prfenosoveho pasma 500 MHz.

Oblé PIN-y pro bezpe&né napajeni aktivnich zafizeni do 90 W ve smyslu standardu PoE++ IEEE 802.3bt (Type 4).
Testované nadramec IEC 60512-99-002: 2 500 zapojeni/odpojeni patch kabelu pfi90 W.

Asymetrické PIN-y pro minimalizaci NEXT.

IDC nasunuté do desky plosnych spojd.

Mozno pouzit kapely's pevnym vodicem AWG 22 az 26 a pletenym vodi¢em AWG 26. MoZnost znovuzapojeni vodicU: 5x.
Kontakty modull s dvojitym barevnym kédem T568A/B.

Vybavené drzakem etiket, etiketa soucastibaleni.

V souladu s normamiISO/IEC 11801, vydani3(2017), CSNEN 50173-2 a ANSI/TIA568 C.

Ba.  [NOBIE Mosaic™ zasuvky RJ 45 cat. 6A Ba.  [NGHIEN Mosaic™ zasuvky RJ 45 cat. 6

STP

ZasuvkaRJ 45, STP, 1 modul

% ZasuvkaRJ 45, STP, 2 moduly

STP - Zasuvka RJ 45 uzamykaci

V baleni5 zasuvek jsou dodavané 2 klice
=== ZasuvkaRJ 45 s &ervenouclonkou
Il'@ nakitc, STP, 2 moduly

@ ZasuvkaRJ 45, STP, 1 modul 1

-

ZasuvkaRJ 45, STP, 1 modul
ZasuvkaRJ 45, STP, 2 moduly

IS

ZasuvkaRJ 45, STP, 2 moduly
STP - s naklonem 45°
ZasuvkaRJ 45 s naklonem 45°

asvodorovnymasvislym upevnénim
= ZasuvkalxRJ45,STP,2moduly

Zasuvka RJ 45 se zelenou clonkou,
STP, 2 moduly

Zasuvka RJ 45 s oranzovou clonkou,
STP, 2moduly

Zasuvka1xRJ 45, STP, 2moduly
snaklonem 45° asvodorovnym
asvislym upevnénim do podlahovych
krabic nebo sloupkd

STP - Zasuvka RJ 45 uzamykaci

ZésuvkaRJ 45, FTP, 1 modul
ZasuvkaRJ 45, FTP, 2 moduly

360° kovové stinéni )
Vbaleni5 zésuvek jsou dodévané 2 klice 1 @ ZasuvkaRJ 45, FTP, 1 modul
5 ,ﬁ ZasuvkaRJ 45 s ervenou clonkou
[yl nakie STR.2moduiy 1 @ ZasuvkaRJ 45, FTP, 2moduly
Datoveé kabely Cat. 6A - Dca s2 d2 a1 1 ZasuvkaRJ 45 se zelenou clonkou,
Instala¢ni kabely s doporu¢enou mirou pozarni FTP,2moduly
bezpecnosti (certifikace ve smyslu nafizeni ) .
Evropské unie CPR). 1 ZasuvkaRJ 45 s oranzovou clonkou,
Cat. 6a stinény F/UTP - 4 pary FT'?’ 2moduly .
Stinény instaladnikabel s hustym kroucenim FTP - s naklonem 45 .
pard: cely svazek stinény flii/jednotlivé pary Zésuvky RJ 45 s nédklonem 45
bez stinéni. asvodorovnymasvislym upevnénim
Plast LSZH. do podlahovych krabic nebo sloupkd
Priifez zil AWG 23. ZIutd RAL 1018 )
500" 4péry, buben, délka 500 m, hmotnost 29 kg 1 Zasuvka1xRJ45,FTP, 2moduly
Datové kabely Cat. 7 - B2ca s1 d1 al
- v N 1 a Zésuvka2 xRJ 45, FTP, 2 moduly
Instala¢nikabely pro 10 Gigabit Ethernet s >
nejvyssimirou pozarnibezpecnosti (certifikace o
ve smyslu nafizeni Evropskeé unie CPR). Pro - S upevnénim 90 o -~
pouzitive specifickych prostorach budov. ﬁ%i%ﬁé‘ﬁd 45 se svislym upevnénim
Cat. 7 stinény S/FTP - 4 péry 1 Zasuvka 1 xRJ 45, FTP, 2 moduly
Plast LSZH - FR. FTP -2
4kroucené pary 100 ohmdl. asuvka RJ 45 uzamykaci
Priifez zil AWG 23. ZIuta RAL 1018 / Vbaleni5 zasuvek jsoudodavané 2 klice
5000) Buben, délka500 m, hmotnost 41 kg 5 '} ZésuvkaRJ 45 s Cervenou clonkou
' ' nakli¢, FTP, 2 moduly
" p P FTP - Zasuvka RJ 45 se samonavijecim
@] 25-ti leta systémova zaruka ZARUKA kabelem
Obsahuje samonavijeci systém propojovaciho

25:

kabelu (0,9m).

ZasuvkaRJ 45 skabelem, FTP,
4 moduly

Lllegrand
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Mosaic™
datové zasuvky (pokracovani)

076594 076503 076552 079455

Zasuvky RJ 45 vybavene beznastrojovym modulem LCSe.

Podporavsech protokollaz po 1GBase-T (Glgab|t Ethernet) Sitka prenosového pasma 250 MHz.

Oble PIN-y pro bezpecne napdjeni aktivnich zafizenido 90 W ve smyslu standardu PoE++ IEEE 802.3bt (Type 4).
Testovane nadramec IEC 60512-99-002: 2 500 zapojeni/odpojeni patch kabelu pfi90 W.

Asymetrické PIN-y pro minimalizaci NEXT. IDC nasunuté do desky plognych spoj.

Mozno pouZit kabely s pevnymvodicem AWG 22 az 26 a pletenym vodicem AWG 26. MozZnost znovuzapojenivodica: 5x.
Kontakty moduld s dvojitym barevnym kddem T568A/B.

Vybavené drzakem etiket, etiketa sou¢astibaleni.

V souladu s normamiISO/IEC 11801, vydani3(2017), CSNEN 50173-2a ANSI/TIA568 C.

Ba.  [NGEE Mosaic™ zasuvky RJ 45 cat. 6 Ba.  [NGBE Mosaic™ zasuvky RJ 45 cat. 5e

uTtpP FTP

% Zésuvka RJ 45, FTP, 1 modul

@ Zasuvka RJ 45, FTP, 2 moduly

FTP - Zasuvka RJ 45

se samonavijecim kabelem

Obsahuje samonavijeci systém propojova-
ciho kabelu (0,9m).

Zasuvka RJ 45 s kabelem, FTP,
4 moduly

TP

ZasuvkaRJ 45, UTP, 1 modul 1

Zasuvka RJ 45, UTP, 1 modul
Zasuvka RJ 45, UTP, 2 moduly

ZéasuvkaRJ 45, FTP, 2 moduly 1

ZasuvkaRJ 45, UTP, 2 moduly

[

@%%%

Zasuvka RJ 45, UTP, 1 modul

UTP - s naklonem 45°

Zasuvky RJ 45 s nédklonem 45° a s vodorov-
nymasvislymupevnénim do podlahovych 1
krabic nebo sloupkd.

% Zasuvka 1 xRJ 45, UTP, 2 moduly

' Zasuvka 2 x RJ 45, UTP, 2 moduly

@ Zasuvka RJ 45, UTP, 2 moduly

UTP - s naklonem 45°

Zasuvky RJ 45 s naklonem 45°

a s vodorovnym a svislym upevnénim
do podlahovych krabic nebo sloupka.

Zasuvka 1 x RJ 45, UTP, 2 moduly

% Zasuvka 2 x RJ 45, UTP, 2 moduly

UTP Zasuvka RJ 45 uzamykaci
Vbaleni5 zasuvek jsou dodavané 2 klice.

5 <= ZasuvkaRJ 45 s Cervenou clonkouna 1
-}llfg KIi¢, UTP, 2 moduly
. o UTP - Zasuvka RJ 45 uzamykaci
E:ge;eﬁsuv'(a RJ 45 se samonavijecim balenl 5 zésuvek jsou dodavané 2 klice
! - . . ; 5 Zasuvka RJ 45 s Cervenou clonkou
Obsahuje samonavijeci systém propojovaciho
kabelu (0,9m). g na kli¢, UTP, 2 moduly
1 Zasuvka RJ 45 skabelem, UTP, UTP Zasuvka RJ 45
4moduly se samonavijecim kabelem .
Obsahuje samonavijeci systém propojova-
ciho kabelu (0,9m).
Datové kabely cat.6 1 Zasuvka RJ 45 s kabelem, UTP,
4 moduly
F/UTP-4pary
5000 Sitka pasma: 250 MHz Datové kabely cat. 5e
Délka500m
Dodavano nacivce. Hmotnost 25 kg
U/UTP-4par F/UTP-4pary
— Sitka pasma: 250 MHz 3050 Sifka pasma: 100MHz
Délka305m Délka305m B
Dodévénov krabici. Hmotnost 16 kg Dodavanov krabici. Hmotnost 12 kg
< 5001 Délka500m
305" Délka305m -t .
o .- Dodavano nacivce. Hmotnost 21 kg
Dodavano v krabici. Hmotnost 13 kg U/UTP -4 péry
3050 Sitkapasma: 100 MHz
= Délka305m
@ Konektory podporuji POE++ Po@ + Dodévano v krabici. Hmotnost 10kg
©J \EeE 802,301 (Type 4) az do 90 W. O 3050 Délka305m

Third Party
certified

Dodavano v krabici. Hmotnost 9 kg
(1) Pocet metrd obsazenych v baleni.
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Mosaic™ pribézna datova zasuvka Mosaic™
RJ 45/RJ 45, kombinované zasuvky, optické adaptéry switche
077900
0786 22 0786 26
RJ 45 RJ 45

Princip zapojeni

Snadné pfipojeni zezadu pouhym zastréenim konektoru RJ 45.
Splfuji pozadavky normy ISO/IEC 11801 edice 2, dodatek 2,
CSN EN 50173-1 a TIA/EIA 568C.

Instalace do pfistrojovych krabic s hloubkou minimalné 40 mm.

Ba.  [MNCHIEIN Priib&na datova zasuvka Ba. OB Datovy switch

RJ 45/RJ 45 Umoznuje pifipojeni pocitace, tiskarny, serveru apod.

do lokalni datove sité bez nutnosti instalace switche do
propojovacich paneld.

Je nezbytné pouzit sitovou kartu Ethernet 10/100 Mbit/s.
MoZnost rozsifeni stavajici sité pouhym zaménénim za
zasuvku RJ 45.

Pripojeni bez nutnosti pouziti specialniho naradi.

Splfuje pozadavky normy IEEE 802-3 pro Ethernet

a EN 50081/82-2.

10/100 Mbps modularni switch

Instalace do pfistrojovych krabic s hloubkou minimalné
40 mm.

6 vstupl vpredu a 1 konektor RJ 45 z boku pro kabelaz.
Indikace stavu pripojenti.

Oznaceni kazdého vstupu cislicemi 1-6 k identifikaci
switche.

Nefiditelny’ switch
Napéjeni pomoci bloku PoE, 6 modulli

Zasuvky RJ 45 Cat. 6A STP
Zésuvka 1 x RJ 45,
@ STP — 9 kontaktd, 2 moduly

Zasuvky RJ 45 Cat. 6 FTP
Zasuvka 1 x RJ 45,
FTP - 9 kontaktd, 2 moduly

Zasuvky RJ 45 Cat. 6 UTP
Zasuvka 1 x RJ 45,
UTP - 8 kontaktd, 2 moduly

Zasuvky RJ 45 Cat. 5e FTP
Zésuvka 1 x RJ 45, 1
FTP - 9 kontaktd, 2 moduly
Napajeni 230 V, 6 modulti
Zasuvky RJ 45 Cat. 5e UTP

Zasuvka 1 x RJ 45,
UTP - 8 kontaktd, 2 moduly

Optické zasuvky Mosaic™
Vybavené konektorem duplex 2 vstupy/2 vystupy.
2 moduly
Adaptér 2 x ST duplex (uchyceni
konektoru bajonetové), 2 moduly

Adaptér 2 x SC duplex (uchyceni
J% konektoru push-pull),

Adapter 2 x LC duplex (uchyceni
konektoru push-pull),

2 moduly

Adaptér 2 x SC/APC simplex
(uchyceni konektoru push-pull),
2 moduly

Objednaci ¢isla Gervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™
telefonni zasuvky, adaptéry pro datové konektory

8

078795

46

Bal.

_—-\-—-'—"-— — m——
I
0787 94 0787 80 0787 86
[GEE Telefonni zasuvky

Zasuvky RJ 11 a RJ 12
Sroubovakem o 1/4 otacky.

Zasuvka RJ 11, 4 kontakty,
1 modul

Zasuvka RJ 11, 4 kontakty,
2 moduly
Zéasuvka RJ 12, 6 kontakt(,
2 moduly

Zasuvky ISDN

Sroubovakem o 1/4 otacky.

Televizni a satelitni zasuvky

pripojeni koaxialniho kabelu.
s individualnim dekodérem.

signalu (TNT, TPS, satelitni kandl...).
Zasuvky pro individualni instalaci
do hvézdy

Zasuvka TV, @ 9,52 mm,
1 modul

Zasuvka typu “F”,
1 modul

Zasuvka TV, @ 9,52 mm,
2 moduly

Zéasuvka typu "F",

2 moduly

Zasuvka TV-RD,
2 moduly

TV-SAT,
1 modul

Zésuvka TV-RD-SAT, 2 moduly
= OBila

Hlinik
® Cerna

| TV-RD-2xSAT,
vstup 1 = TV-RD-SATH
vstup 2 = SAT2, 2 moduly

Zasuvky pro priib&znou instalaci

== Zasuvka TV-RD, priibézna
2 moduly

Zéasuvka TV-RD, koncova

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.

. e

e

069581 + 0696 81

[GEE Zasuvky svyssimkrytim

Samocinné zafiznuti pootocenim svorky

Moznost opé&tovného pripojeni vodica.

Samocinné zariznuti pootocenim svorky

Moznost opétovného pripojeni vodica.
Zasuvka RJ 45 ISDN, 8 kontakt(

2 moduly
Uzemnovaci svorka s priifezem 2,5 mm?,

Jsou osazeny svorkou pro automatické
Pro rozvody s frekvencni modulaci a satelity

Moznost pfijmu analogového a digitélniho

pro prébéznou instalaci, 2 moduly

0904 67

Ochrana protivodé a prachu. Do primyslového
prostredi.

IP66-1K08

Povrchovézasuvkas 1 modulem Cat. 6 FTP.
Splfuje krytii pfizapojeném patch kabelu.
ZasuvkaPlexo1xCat.6 FTP

IP55-1K07 krytky
V pripadé zavieného krytu (tj. bez kabelu). Osaditelné
2 datovymizasuvkamiMosaic™.

> Skoufovym krytem

Skoufovym krytem—uzamykatelna
nastrojemobj. 6.091945

Nastrojnauzamd&eni/odemdeniobj. €. 069579

IP44-1K07 krytka
KrytiIP 44 iv pfipadé zapojeného patch kabelu.
Osaditelné 1 zasuvkou Mosaic™.

=
il

i/ AdaptérIP 44

Montazniramecek pro zapusténou montaz.
Prokrytky P44 alP55.

Montazniramecek pro povrchovou montaz.
Prokrytky IP44 alP 55.

IP20-1K 10zasuvka
Antivandal zasuvka s 1 modulem Cat.6 FTP pod/na
omitku. Nutno osadit do montazni desky Mosaic™
obj.&.080251.

=\ ZéasuvkaSoliroc1xCat.6FTP
7

\
J

IP55-1K 10 antivandal adaptér Mosaic™
Adaptér Soliroc pro pristroje Mosaic™.

Ur¢eny pro 2-modulové pristroje Mosaic™ (kromé
nékterych specialnich funkci).

Nutno osadit do montézni desky Mosaic™
obj.&.080251.

Adaptér s uzamykatelnou klapkou
ﬁ Adaptér s klapkou

Montazniramecek pro zasuvku IK 10

Povrchova krabice pro zasuvku IK 10



Mosaic™
audio/video zasuvky

L1legrand

078778

Bal.

078777 078774

INGEREII Zasuvky HDMI typ A

Pro prenos HD digitalniho audio/video signalu
mezi zdrojem a kompatibilnim prijimacem.
Predkonektorované HDMI, v2.0 zasuvky (15 cm).
Prenos az 4K:30fp a 1080p:60fps
na celkovou vzdalenost 10m (délka 3 patch
kabelll dohromady) s pouZitim A/V patch kabelCl
Legrand obj. €. 0517 27 /32/33/34/35.
Pfedkonektorovana - 2.0 - 1 modul
Vybaveno kabelem o délce 15 cm
OBila

Hlinik
® Cemna
Pfedkonektorovana - 2.0 - 2 moduly
Vybaveno kabelem o délce 15 cm

Qi/ OBila
SBRE

Zasuvky HD15

Pro pfenos analogového audio signalu mezi
zdrojem (pocitac) a kompatibilnim pFijimacem
(plasma, LCD, video projektor, atd.).
RozliseniVGA, XGA, VXGA podle grafické
karty pocitace.

Predkonektorovana zasuvka HD15

1 modul, pfipojeni na konektor HD15
na kabelu délky 10 cm

=0
Zasuvky HD15
<= 1 modul
Pripojeni kabelu pajenim
e 2 moduly
Pripojeni na Sroubové svorky
Zasuvka HD15 + 3,5 mm Jack
2 moduly
@ PFipojeni na Sroubové svorky

Jack 3,5 mm zasuvky

3,5 mm jack konektory Ize pouZit pro stereo
pripojeni audio signalu z prenosného zdroje
Predkonektorovana zasuvka (15 cm),
1 modul

=
R

f‘* Zasuvka Jack 3,5 mm - 1 modul
I

Pripojeni na Sroubové svorky

- Zasuvka Jack 3,5 mm - 1 modul
Pripojeni kabelu pajenim

=\

A {‘,\
@ ¥

Zasuvka Display port

Pro prenos digitalniho HD audio/video sig-
nalu mezi zdrojem (pocitac) a kompatibilnim
prijimacem (TV, videoprojektor atd.).

15 cm kabel s konektorem,

1 modul

0792 55

Bal.

0787 56 0787 60

[csrem Dalsi audio/video zasuvky

Audio zasuvka 2 RCA - predkonektorovana

1 modul, délka kabelu 15 cm.
Pro kompozitni video pfipojeni

jakéhokoliv typu pfistroje
(kamera, DVD prehravag,
videorekordér, atd.)
Audio zasuvka 2 RCA
1 modul. Audio stereo pripojeni
@ jakéhokoliv typu pristroje (kamera, DVD
prehravac, videorekordér, atd.)
Audio a video zasuvka 3 RCA
1 modul. Pro kompozitni video a audio
% stereo pripojeni jakéhokoliv typu
pristroje (kamera, DVD prehravac,
videorekordér, pristroj
pro videokonferenci, atd.)
Zasuvka BNC 75
1 modul
@, Pro kompozitni video pfipojeni
jakéhokoliv typu pristroje (kamera, DVD
prehravac, videorekordér, atd.)
Zasuvky typu XLR 3 poly
Stereo pripojeni vdech vnéjsich obvod(
(mikrofon, zesilovag, mixazni pult...)
Doporuceny kabel k mikrofonu:
1 pdr audio 0,22 mm? — stinény.
Doporuceny kabel pro reproduktory:
1 par audio 1,5 mm? (nebo i 2,5 mm3).
Maximalni délka kabelu: 50 m (pfi vetsi
délce pouzijte audio zesilovac).
Zasuvka Neutrik s konektorem,
2 moduly

Zastréka Neutrik s konektorem,
2 moduly

=] Umoznuje pripojeni vykonovych
reproduktord,

2 moduly

Doporuceny kabel:

1 pér audio 2,5 mm?.

Maximalni délka kabelu: 50 m (pfi vetsi délce
pouzijte audio zesilovag).

Reproduktorova zasuvka
Svorky 4 mm?

% 1 modul

Objednaci Cisla Cervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™
USB zasuvky, SUB D zasuvky

Mosaic™
audio/video zasuvky

0787 46

Bal.

[cse Zasuvky USB typ A pro datovy prenos

0787 48

0787 61

Umoznuiji priblizit USB porty k uzivateli.

Pfenos do 5 metrt

Predkonektorovana zasuvka USB 3.0
571 15 cm kabel s konektorem

1modul
Sroubova zasuvka USB 2.0

<=~ Pripojeninasroubové svorky s prafezem

M 1mm?
1 modul

Pfenos do 30 metrt

Pro pfipojeni USB zafizen/ (interaktivni
ucebni tabule...) vzdalenych 5 az 30 m.

Sada obsahuje vysila¢ (1 modul)

a prijimac¢ (1modul).

Prenos po datovych kabelech uKonéenych

samci RJ45 (neni souc¢asti balent).

<

USB propojovaci patch kabely typ A

3 USBsadavysilac/ pfijimac

Pro datovy prenos z USB zasuvky ke
koncovému zarizeni (hard disk, tiskarna,

skener, atd.)

Ur¢eno pro prenos az 4,8 Gb/sek

USB 3.0 A samec / A samec - délka kabelu 2 m
USB 3.0 A samec / B samec - délka kabelu 2 m

Adaptéry USB typ C

Adaptér USB typ C / HDMI

Pro pfipojeni zafizeni s komunikacnim

portem USB typ C na zobrazovaci zafizeni

(monitor, projektor...) s portem HDMI.

Adaptér: USB typ C samec / HDMI samice
Adaptér USB typ C/ RJ 45

Pro pfipojeni zafizeni s komunika&nim
portem USB typ C na datovou sit.

USB propojovaci patch kabely typ C

Pro nabijeni a pfenos dat.

Patch kabel USB 3.1 — C samec / C samec,

délka kabelu 1 m

Patch kabel USB 2.0 — C samec / A samec,

délka kabelu 2 m

Zasuvky SUB D

Zéasuvka SUB D, 9 kontakt(,
se Sroubovymi spoji, RS 232,

2 moduly

SUB-D propojovaci kabel (9 kontaktt)

Délka 10 m

RS 232 pripojenti (tiskarna, skener, atd.)

[ Maximalni vzdalenosti pro audio/video

Predkonektorovana HD15 zasuvka

Sroubova HD15 zasuvka 10m 2m 14 m 50 mm
HD15 zasuvka, pripojeni kabelu 10m 2m 14 m 40 mm
pajenim

Predkonektorovana Jack 3,5 mm 5m 2m 9m 40 mm
zasuvka

Sroubova Jack 3,5 mm zésuvka 5m 2m 9m 40 mm
Jack 3,5 mm zasuvka, pripojeni 5m 2m 9m 40 mm
kabelu pajenim

Zésuvka 2 RCA audio 5m 2m 9m 40 mm
Predkonektorovana 2 RCA 5m 2m 9m 50 mm
zésuvka

Zésuvka 3 RCA audio/video 5m 2m 9m 40 mm
Predkonektorovana HDMI zasuvka 10m 1,6m 18m 50 mm
vi.4

Predkonektorovana Display port 5m 1,5m 8m 50 mm
zasuvka

Predkonektorovana USB 3.0 3m im 5m 50 mm
zésuvka

Sroubova USB 2.0 zasuvka 3m im 5m 40 mm
Zésuvka XLR 3 pdly 50 m 2m 54 m 40 mm
Reproduktorova zésuvka 50 m 2m 54 m 40 mm
Zésuvka BNC 75 5m 2m 9m 40 mm

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.

Predkonektorované zasuvky se propojuji pomoci patch (propojovaciho) kabelu.
Zasuvky se Sroubovymi a pajenymi svorkami se propojuji pomoci kabelu pfislusného typu.
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Mosaic™
audio/video patch kabely a prislusenstvi

033596
0517 22 0517 33 051403
033598
Ba.  [GEIEN Kabely audio-video Ba.  [GBieN 19“ audio/video panely
Pro propojeni 2 zasuvek Na ukonc¢eniaudio/video rozvodd v 19 rozvadédich.
HDMI kabel Osazené oznaCenymikonektory typu ,samice”.
1 Délka 20 m Vyska: 1U )
Pro propojeni zasuvek HDMI do vzdélenosti 10 m 1 HDMI 19" panel - 16 konektor(
VGA kabel 1 HD15 19" panel - 12 konektoru
" 1 XLR 19" panel - 16 konektord
1 Délka 20 m 1

SUBD9 19" panel - 12 konektord

HDMI prislusenstvi
HDMI 90° adaptér

Adaptér HDMI samec/samice s 90° Uhlem vyuzitelny
Vv pfipadé nedostatku mista.

Pro propojeni zasuvek HD 15 do vzdalenosti 10 m

Propojovaci patch kabely audio-video

Pro propojeni 2 pfedkonektorovanych zasuvek
resp. zasuvky a koncového zafizeni (plazma, 1
DVD prehravac atd.).

Patch kabely HDMI v1.4
Pro propojeni HDMI zasuvky s audio/video zafizenim
(plazma, DVD, domaci kino, hraci konzole,....).

HDMI extender
Rozsifuje HDMI audio / video signall

; ; 1 az do vzdalenosti 60m a az do rozlieni

1 Bgﬁ(go{urjﬁ 4K a 3D video. < 4K pomoci HDBaseT Lite technologie

7 <SS, Umozniuje IR dalkové oviadani
1 Délka 2 m
1 Délka3 m =
1 Délka5m Sada obsahuje:
1 Délka 7 m -1 vyslac,

, - 1 prijimac¢
1 Délka 10 m - 2 napéjeci adaptéry
1 Délka 15 m - 2 IR kabely pro vysila¢

Patch kabely HD 15 (VGA)

Pro propojeni HD 15 video zasuvky s koncovym

zafizenim (PC, video projektor). Maximalni rozliSeni

2 048x1 536 px.

Délka2m

Délka 5 m

Délka 10 m

Délka 15 m

Patch kabely HD 15 + Jack 3,5 mm

Délka2m

1 Pro propojeni HD 15 video zasuvky a 3,5 mm audio
jacku s koncovym zafizenim (PC, video projektor)
Patch kabel Display Port

1 Délka 2m
Pro propojeni Display Port zasuvky s audio/video
koncovym za fizenim (PC, video projektor, atd.)
Patch kabely 2 RCA

- 2 IR kabely pro prijimac¢

Patch kabel RJ45 / RJ45 pro spojeni mezi vysilatem

a pfijimacem neni souc¢asti baleni (kontaktujte Legrand).
Podporuje 3D videa, HDCP, rozliseni 4K, EDID
propojeni a IR ovladani, HDBaseT certifikované

N NS

samec/samec

1 Délka2m

1 Délka5m
Patch kabely Jack 3,5 mm
samec/samec

1 Délka2m

1 Délka5m
Patch kabely Jack 3,5 mm/2RCAY
samec/samec

1 Délka2m

1 Délka5m
Patch kabely XLR
samec/samec

1 Délka 10 m
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audio/video system

audio/video sady

audio/video system
audio/video sady

078912

50

Bal.

1

1

Obj. ¢.

078912

078913

HDMI audio / video projekce pro

vice uéastnikd

Vysilaé

2 Umozniuje plynulé zobrazovani prezentaci

rliznych Ucastnikd stfetnuti na zobrazovacim

!l ©J zafizeni (projektor, TV, ...) bez nutnosti
pripojovani/odpojovani HDMI patch kabeld

do notebookd.
Prezentace U¢astnika se na projektoru zobrazi

po stla¢eni prezentaéniho tlacitka na daném vysilaci.

Systém umoznuje pouziti az 8 vysilacd a 1 prijimace

zapojeného do zobrazovaciho zafizeni (projektor,

Na propojeni prijimace a prvniho vysilace pouzijte

High Speed HDMI patch kabel (neni soucast balenti,

viz. str. 49).

2 moduly

Pfijimac

=52 Prenos audio / video z vysilaCe jednotlivych

f Ucastnikd na vystupni video zatizeni (video

!‘l@] projektor, TV,...). Sou¢asné nap4ji jednotlivé
vysilace (24 V zdroj je soucast baleni).

Prijimac a prvni vysila¢ propojte High Speed HDMI

patch kabelem (neni souc¢ast baleni, viz. str. 49).

2 moduly

Y

HDMI audio/video projekce pro vice uéastnikt
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svételné informacni tabulky

L1legrand

Mosaic™ signalizace prekazky,

nouzové svitidlo, signalizace a osvétleni

078520

078522 078501

VSechny podsvétlené funkce jsou vybaveny LED diodami s velmi nizkou
spotfebou (délka zivotnosti az 100 000 hodin).

Bal.

10

10

Obj. ¢.

Bila

078520

0785 21

078524

078522

078523

0785 01

078502

0785 51

078552

Svételna informacni tabulka 230 V-

Mechanismy obsahuiji LED diody a oteviraci kryt pro
vlozeni predtiSténych etiket (viz nize). Existuje moznost
vytisknout viastni etikety na prihledny papir pomoci
jednoduchého textového editoru.

Svételna informadcni tabulka, 2 moduly

Bilé LED diody.

VWybér ze 2 drovni vykonu: 0,2 W nebo 1 W
(oddélené vstupy pro kazdou uroven).

Svételna informacni tabulka, 2 moduly
Modré LED diody.

VWybér ze 2 drovni vykonu: 0,2 W nebo 1 W
(oddélené vstupy pro kazdou uroven).

Svételna informadni tabulka

2 moduly

Volitelna barva podsvétleni — zelena
nebo Cervena (oddélené vstupy pro
kazdou barvu).

Vykon: 1 W.

Svételna informacni tabulka, 5 modulll
Bilé LED diody.
Vykon: 1 W.

Svételna informadni tabulka, 5 modulli
Modré LED diody.
Vykon: 1 W.

Kontrolky

Pro signalizacni a orientaéni funkce.
Dodavané se 4 barevnymi etiketami (Cervena,
oranzova, zelend a modra).

i‘ie»/ Kontrolka jednoducha 230 V (1 W)

[T

Kontrolka dvoijita 230 V (1 W)

A

Kontrolka jednoducha 12 — 24 V (0,2 W)

iT/

% Kontrolka dvojita 12 — 24 V (0,2 W)

o0,

=)

078511

Bal.

1

1

10

10

10

10

Obj. &.

Bila
078511

078512

078510

0785 61
078571

078562
078572

078563
078573

078512 078560

Automatické nocni osvétleni

Mechanismus vybaveny infraCervenym
snimacem a LED diodami.

Instaluje se v blizkosti podlahy (napr. vedle
zasuvky a pod.). Pri detekci pohybu, se
mechanizmus aktivuje a rozsviti LED osvétlent. Idealni
pro no¢ni osvétleni napr. chodby bez zbyte¢ného oslné-
ni. Je vybavena odpojitelnou zvukovou signalizaci.
Vzdalenost detekce: 6 m max.

Spina pri osvétleni < 2,5 Ix.

Horizontalni Uhel detekce: 180°

Doba sepnuti: 30 s.

2 moduly

Nouzové svitidlo Mosaic™ s vlastnim zdrojem
Pri vypadku napdjeni se automaticky rozsviti
pomoci bilé LED diody se siinym vykonem
(autonomie 1 h).

Stala indikace pomoci modré LED diody

v pohotovostnim modu.

Doplfuje systém nouzového osvétleni (ve zdravotnickych
zarizenich, jeslich, domech s pecovatelskou sluzbou...).
Moznost vypnuti pomoci oviadace obj. €. 0 039 01.

2 moduly

Signalni osvétleni
Velikost: 2 moduly.
Orientacni osvétleni
Orientacni osvétleni do instalaCnich list.
Napajeni: 230 V.
Wkon: 0,2 nebo 1 W.

S éervenym difuzorem
Napdjeni: 12 — 24 V=, vykon 0,6 W.
Napajeni: 230 V., vykon 0,2 nebo 1 W.

S bilym difuzorem

Napajeni: 12 — 24 V=, vykon 0,6 W.
Napajeni: 230 V., vykon 0,2 nebo 1 W.
% Se zelenym difuzorem

Napdjeni: 12 — 24 V=, vykon 0,6 W.
Napajeni: 230 V., vykon 0,2 nebo 1 W.

S modrym difuzorem

Napdjeni: 12 — 24 V=, vykon 0,6 W.
Napajeni: 230 V., vykon 0,2 nebo 1 W.
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Mosaic™

kryci ramecky

2778 02L

Bal.

GO

- 4

B

RGO

=)

52

0793 02L

0790 42L Umozriuje podsvétleni ramecku

pomoci Easy-Led signélek

[iGeE Kryci ramecky
Pro 1 modul
O Bila - kombinace s montaznf deskou
obj. & 0802 50
Hlinik - kombinace s montazni deskou
obj. ¢. 0802 50

O Bil4 - 80 x 80 mm. Kombinace s montazni
deskou obj. ¢. 0 802 51

@@

deskou obj. ¢. 0 802 51
Pro 2 moduly
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 51
Kompatibilni s Easy-Led podsvétlenim ramecku
pro montazni desku obj. &. 0 802 60L a 0 802 62L
OBfla

Hlinik
O Bila antimikrobialni®
@ Cerna
Y O Bil& IP 44 antimikrobidlni®. Vybaveny

=\

)

- zasuvky a spinace (neni mozna montaz
do instala¢ni krabice na povrch).
Pro 3 moduly
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 59
O Bila

Hlinik

Pro 4 moduly horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 52
OBila
Hlinik
O Bila antimikrobidlni®
® Cerna
Pro 5 moduld horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 52
OBflla
Hlinik

A\

Pro 5 moduld vertikalni
Kombinace s montazni deskou obj. &. 0 802 52
OBila

Hlinik

=

Pro 2 x 2 moduly horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. &. 0 802 52
nebo 2 x 0 802 51
OBfla
Hlinik
O Bila antimikrobialni®
@ Cerna

Objednaci Cisla Gervené: Nove vyrobky.

0787 221

Hlinik - 80 x 80 mm. Kombinace s montazni

membranou pro mechanismy Program Mosaic™

Bal.

—_

GG

0790 44L

[iGerEn Kryci ramecky (pokracovani)

Pro 2 x 2 moduly vertikalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 52
nebo 2 x 0 802 51
Kompatibilni s Easy-Led podsvétlenim ramecku pro
montazni desku
OBila
Hlinik
O Bila antimikrobidIni®
@® Cema

Pro 6 moduld horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 53

OBila
Hiinik
@ Cerna
‘ O Bila antimikrobialni®

Pro 8 moduld horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 53

Pro 3 x 2 moduly horizontalni
Clips onto support Cat.Nos 0 802 53 or 3 x 0 802 51
OBlla
Hlinik
® Cemna

R

Pro 3 x 2 moduly vertikalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 53
nebo 3 x 0 802 51
Kompatibilni s Easy-Led podsvétlenim ramecku
OBila

Hlinik

Pro 10 moduli vertikalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 54
OBila
Hlinik

(1) Obsahuje slouc¢eninu stfibra, kteréa zabranuje Siteni bakterii.
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0788 36L 0793 32L

Ba.  [WGBEEN Kryci ramecky (pokracovani) Ba.  [HGbEENT Kryci ramecky (pokracovani)

Pro 4 x 2 moduly horizontalni
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 54
nebo 4 x 0 802 51
1 OBila
1 © Hiinik )

Pro 2 x 3 x 2 moduly

Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 66
nebo 6 x 0 802 51

Kompatibilni s Easy-Led podsvétlenim ramecku

<
oo

Pro 2 x 10 modulu
Kombinace s montazni deskou obj. €. 0 802 68

OBila
‘ © Hiinik

Drzaky stitkd

=
-
-

e
I
)
N
B
o
3
o
=%
=
£

Kombinace s montazni deskou obj. &. 0 802 64

«0
I
3o
x~

Pro 2 x 2 x 2 moduly
Kombinace s montazni deskou obj. ¢. 0 802 64
1 OBila

1 © Hiinik 3
QI Samolepici drzaky stitkd pro ramecky Mosaic™.
10 @ Transparentni drzak $titkd obly. Uréen pro
QI v8echny typy rameckd, u viceradych ramecku
pouze pro oznaceni pristrojl v horni fadé.
Pro 2 x 6 moduld 10 Transparentni drzak $titkd plochy. Uréen pouze
. . . pro vicefadé ramecky na oznaceni pfistrojl
Kombinace s mon(t)aér}: :eskou obj. &. 0802 66 v dolnioh Fadach.
< Hiinik
® Cemna

w

Pro 2 x 8 modult

Kombinace s montézni deskou obj. ¢. 0 802 66
OBila

© Hlinik

® Cemna

-

Objednaci Cisla Gervené: Nové vyrobky.
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Mosaic™

montazni desky

0802 50

Bal.

10

o

10

o

o

Ochranny kryt dodavany spolu
s montazni deskou

0802 51

[G6ié Univerzalni montazni deska pro inst.
krabice rtiznych vyrobct

2 moduly, uréena pro instala¢ni krabice jinych

vyrobct nebo Legrand Batibox. Materidlem je

kov potazeny plastem. Lze osadit mechanismy

Céliane™ a Mosaic™. Dodavano s ochrannym
krytem mechanismu.

Ostatni montazni desky

Montézni desky jsou dodavané s ochrannym krytem,
ktery zamezi vniknuti prachu do mechanismu
na stavbé, krome obj. ¢. 0 802 50/59/64/66/68.

] Montézni deska pro 1 modul

I

J€

i Montézni deska pro 4 — 5 moduld nebo
J 2 x 2 moduly, horizontalni nebo vertikalni

51 Montazni deska pro 6 — 8 modulll
nebo 3 x 2 moduly, horizontalnf
¥ nebo vertikalni

Montézni deska pro 10 modulli
=9 nebo 4 x 2 moduly

Montézni deska pro 2 x 5 modull
nebo 2 x 2 x 2 moduly

o | Montazni deska pro 2 x 6 moduld,
2 x 8 moduld nebo 2 x 3 x 2 moduly

y Montazni deska
pro 2 x 10 modull

Bal.

10

10

10

Priklad instalovaného Easy-Led podsvétleni ramecku
pomocf signalky obj. ¢. 0 802 60L nebo 0 802 62L

[ceiEn Easy-Led podsvétleni rameckt

VWybavené LED diodou s nizkou spotfebou
pro vytvoreni svételného podsviceni kryciho
ramecku.

9 Easy-Led podsvétleni ramecku pro

2M montazni desku, 230 V - 0,04 W,
kompatibilni s mont. deskou 0 802 51.

Easy-Led podsvétleni ramecku pro
2M montazni desku, 230V - 1,4 W,
kompatibilni s mont. deskou 0 802 51.

Instalaéni ramecky pro tenkeé pricky
Uzky instalaéni rameéek pro 1 modul
o Pro pfimé naklapnuti do vyrezu.
i
Instalaéni ramecéek pro 2 moduly
) Pro pfimé naklapnuti do vyfezu.
it
Uzky instalaéni rameéek
pro 2 x 1 modul vertikalni
<° Pro piimé naklapnuti do vyfezu.
Izolaéni krabice pro 1 a 2 x 1 modul
Pro montazni ramecek
obj. ¢. 0 802 90/92/94
Izolaéni krabice pro 2 moduly
Pro montazni ramecek
obj. ¢. 0802 91/95

Zaslepky pro montazni desky
Umozniuji zajistit ochranu (IP 20) v pfipade,
7e neni jesté nainstalovan ramecek.
Viz vysvétleni na str. 55.
Pro montazni desky obj. &. 0 802 52/58/64,
vybavené 4 moduly

Pro montazni desky obj. ¢. 0 802 53/66,
vybavené 6 moduly

K1 Pro montazni desky obj. ¢. 0 802 54,
||| vybavené 10 moduly
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Mosaic™ Mosaic™

krabice pro povrchovou montaz

Montazni desky Mosaic™

Zjednodugené sestaveni modull diky
univerzalni montazni desce.

Montézni deska pro montéz hori-
zontalni a vertikaini.

Oddeélovaci prepéazka umozriuje Uplné
nebo ¢astecné seskupeni modull.

0802 80 0802 85

Bal. o6& Povrchové montazni krabice

Pro 2 moduly (montazni deska obj. ¢. 0 802 51)
- Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem
Bld " 20 x 12,5 mm.

4 moduly 5 modulti 2 x 2 moduly 5 modulli
1 0802 80 Hloubka 30 mm horizontalné horizontalné horizontalné vertikalné
1 0802 81 Hloubka 40 mm
Pro 3 moduly (montazni deska obj. ¢. 0 802 59) Pouziti zaslepek pro montazni desky
1 0802 89 Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem
20x 12,5 mm.
Hloubka 40 mm

Pro 4 - 5 modulti nebo 2 x 2 moduly horizontalné
(montazni deska obj. €. 0 802 52) o
‘ ‘ Pouziti zaslepky

1 0802 85 .
obj. ¢. 0 791 04

2 Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem
32 x 12,5 mm.

Hloubka 40 mm

Pro 6 — 8 modulli nebo 3 x 2 moduly horizontalné
(montazni deska obj. ¢. 0 802 53)

1 0802 86

‘ ‘ Pouziti zaslepky
obj. ¢. 0 791 06

Pro 10 modulti nebo 4 x 2 moduly horizontalné
(montazni deska obj. ¢. 0 802 54)

1 0802 84

Pouziti zaslepky
(montazni deska obj. ¢. 0 802 52) obj. €. 0791 10

= Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem
120x 12,5 mm.
| Hloubka 40 mm Pokud neni celkova kapacita montazni desky vyuzita, je nezbytné vyplnit

E mezery pomoci zaslepek, a to z diivodu zajisténi ochrany IP20, pro
Pro 3 x 2 moduly nebo 2 x 2 moduly vertikalné pfipad, Ze kryci ramecek nent jeste nainstalovan.
(montazni deska obj. ¢. 0 802 53)

Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem . .. . ;
20x 12,5 mm Mosaic™ Easy-Led pro montazni desku: podsvétleni

Hioubka 40 mm rameéku

Pro 5 modulti nebo 2 x 2 moduly vertikalné ‘ ‘

1 0802 82

1 0802 83

Pro 2 x 5,2 x 2 x 2 moduly

(montazni deska obj. ¢. 0 802 64)

=) Vybavena odstranitelnym kabelovym vstupem
J 40 x 20 mm.

Hloubka 46 mm

1 0802 74

Pro 2 x 6,2 x 8 nebo 2 x 3 x 2 moduly

(montazni deska obj. ¢. 0 802 66)

Viybavena odstranitelnym kabelovym vstu- Po odlomeni &asti montazni @ Zepojte vodice
pem 40 x 20 mm. desky instalujte Easy-Led do uréenych svorek.
Hloubka 46 mm podsvétlen.

1 080276

Pro funkce signalizaéni a orientacni.
Kompatibilni s montazni deskou 0 802 51.
0 802 60L = nizka intenzita podsvétleni

0 802 62L = stfedni intenzita podsveétleni
Snadna instalace odlomenim perforované
¢asti montazni desky. V kombinaci

s podsvétlenym spinacem Ize nastavit
dvoji funkci ,lokalizace ve tmé* a ,indikator
stavu“ v ramci jednoho pristroje.

Lze pouzit pro podsvétleni 2M, 2 x 2 M
horizontalniho i vertikalniho ramecku

a2 x 2 x 2 M horizontalniho ramecku.

1 080278 Vybavena odstranitelnym kabelovym
vstupem 40 x 20 mm.

Hloubka 46 mm

Adaptér pro pristroje Mosaic™ (kapacita
2 moduly Mosaic™) pro montaz na DIN listu.
Sitka adaptéru 2,5 DIN modul(.
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BATIBOX™

Krabice pro
vsechny typy

instalaci

Razné typy instalacnich krabic Batibox™
pro rdzné typy instalaci: do suchych pricek,
zdiva a dalich materiald.

Batibox™: Zapusténé instalacni krabice
m Suché pricky: vylepSené technické
charakteristiky pro lepsi uchyceni
a instalaci kabeld: $iréi mezery, ...

m Rdzné materialy: jeden univerzalni typ
krabice pro vsechny druhy materiald

m |dentické krabice pro horizontalni
i vertikalni montaz

» Batibox™
instalacni krabice do suchych pricek.

» Batibox™
krabice do zdiva.

» Batibox™
univerzalni krabice.

@] Pro vice informaci nas kontaktujte
a nebo navstivte naSe webové
stranky www.legrand.cz
nebo www.legrand.sk

o0

56

> >| Batibox™ pristrojové instala¢ni krabice

do suchych pricek

0800 51 0800 42

0800 54

sa. [NEMMNCHISINNN Pro 1, 2 moduly
1 a 2modulové krabice nelze spojovat.

1 modul

Wkruzovak @ 32 mm
Hloubka 40 mm.

2 moduly
Wkruzovak & 67 mm.
Hloubka 40 mm
Hloubka 50 mm
Hloubka 60 mm

20

Pro 3 a vice modult

Montaz pomoci Sroubd.

Vykruzovak & 67 mm.

Krabice jsou vybaveny odstranitelnymi
prepazkami. Prepazky odstranime, pokud
chceme krabici pouzit s krycim rameckem
piistroju bez oddélovacich prepazek.

Pro horizontalni i vertikalni pouziti.

3 moduly

30 2 x 2 moduly

nebo 5 modulti

30 3 x 2 moduly

nebo 8 modull

30|15 4 x 2 moduly

nebo 10 modulli

Sablona pro instalaéni krabice

Urena pro presné odmeéreni.
Vybavena horizontalni
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Batibox™ Batibox™
do zdiva univerzalni
0801 41 080142 0801 01 0801 02
Ba.  [WGEIEM Pro 1, 2 moduly Ba.  [NGHEN Krabice univerzalni

1 modul Pevna, vyztuzena krabice s riiznymi zplsoby
. montaze:
10 Hioubka 40 mm — Sitka 32 mm - upevnéni kovowmi patkami do dutych st&n
2 moduly (sadrokarton, cihla) nebo sadrokartonovych
. o » R . aid
Krabice pro 1 pfistroj Ize navzajem spojit a tim vytvorit sy ;
krabici pro vice pfistrojd. Montazni rozte¢ 71 mm. ] mgﬁtgfngr?tg;}gngn?nz\ctjgﬁtym lepidlern
Pro horizontalni'i vertikalni pouziti. n(reybo tmelem P P
Vstupy pro kabely & 16, 20 a 25 mm. VWyzna&ena mista pro aplikaci lepidla
20 Hioubka 30 mm nebo tmelu. Spravna aplikace lepidia je
100 Hloubka 40 mm ‘ viditelnd pres prlsvitny material instalaéni
100 Hloubka 50 mm krabice.
10 Hloubka 60 mm Dodavano s odnimatelnou prinradkou.
; o Vykruzovak & 67 mm.
Pro 3 a vice modulu 10| 20 2 moduly .
Krabice jsou vybaveny odstranitelnymi pfepazkami.
PrepaZky Ize odstranit, pokud chceme krabici pouzit
s krycim rameckem pristrojii bez oddélovacich 10 2 x 2 moduly
prepazek. nebo 5 modulti
Dodavano se Sroubky.
Hloubka 40 mm.
Vstupy pro kabely & 16, 20 a 25 mm.
Pro horizontalnf i vertikalni pouZiti. 10 3x2moduly |
nebo 8 modult
10 3 moduly
1 4 x 2 moduly
5 2x2moduly nebo 2 x 5 moduldi
nebo 5 moduld Rozméry 142 x 142 mm.
5 3 X 2 moduly
nebo 8 moduld 1 6 x 2 moduly,
2 x 6 modult
bo 2 x 8 modull
5 4 x 2 moduly poo0 € X
nebo 10 modulfl Rozméry: 213 x 142 mm.
1 2 x 10 modull
Rozméry: 282 x 142 mm.
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Program Mosaic™

instalacni krabice, montazni desky a kryci ramecky

1 modul

=

@ 2 moduly

4 moduly

2 x 2 moduly

MM/
% %

10 modult

2 x 6 modult

2 x 8 moduli

3 x 2 x 2 moduly

MONTAZNi DESKY

10802 51

080252

0802 52

KRYCi RAMECGKY

12x0802 51

- 080254

. 4x0802 51

© 080266

Standardni

@

O

‘o788 11L O
F079311L O
‘277802L O
f079302L O
[079042L @

@

O

2778 14L O
1079314L O
1079054 @

10788 15L
10793150

2778041
£079304L

10788 251
10793 250

10793 221
10790 62L

‘o78s10L O
10793 10L O

io78s0sL O
:079308L O

‘078836l O
079336L O
0790 76L @

‘078837L O
079337L O
0790 77L @

‘078832L O
1079332l O

Oznaceni barevnosti RAL:

IP 44

_
@ 078880 O

(O 9003

O 7040 @ 9017
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INSTALACNI KRABICE -
MONTAZ NA POVRCH

INSTALACNI KRABICE - PRO ZAPUSTENOU MONTAZ BATIBOX

Suché pricky

Zdivo

Univerzalni

Hloubka:
(mm) ¢

Obj. ¢.

30
40

0802 80
0802 81

®

0802 85

40 . 080282

0802 84

0802 76

46

Hioubka :

0800 41 (50)
0800 51 (50)
0800 61 (20)

Hloubka :

Obj. ¢. (Baleni) (mm)

30
40
50
60

£ 080042(30) | 40
. 080052 (30)

0 800 44 (30)
0 800 54 (15)

Obj. &.
(Baleni)

£080131 (20
1080141 (10
£ 080151 (10
£080161 (10

£ 080142 (5)

¢ 2x0801 31
: 2x0801 41
: 2x0801 51
1 2x0801 61

£ 080144 (5)

: 4x0801 31
: 4x0801 41
: 4x080151
© 4x0801 61

0)
0)

Hioubka:
(mm) :

)

)| 40
)| 50
)

50

Obj. ¢. (Baleni)

080101 (20)
0801 21 (10)

080102 (10)

0801 26 (1)
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~

Jen par kroku (3
° S

domacnosti == D

r D ‘

2 e
e N N J

Pridejte bezdratové
ovladace, které snadno
umistite kamkoliv pomoci
oboustranné lepenky.

————— ‘ / f N

A

= Nainstalujte dratové
\ - J OpFistr,oje naml'stg
puvodnich klasickych
spinacd a zasuvek.

Zakladem ,pripojené
instalace” je komunikacni
brana, a to jak pro
novostavby tak rekonstrukce. ( 5 )

"\l J

’ Stahnéte zdarma
aplikaci Home + Control
v Cestiné a vSe ovladejte

pomoci mobilu.

J ( )

6 Jednoduse sparujte - 7

v aplikaci Home + Control
nebo 3x potukejte
bezdratovym pristrojem
na dratovy, ktery chcete
ovladat. ..t

.
.
.
.
.
.
ooooooooooo

. J g J

Pozvéte k ovladani
rodinu a pratele. Ovladejte vSe hlasem -
pomoci hlasovych asistentd
Google assistant, Apple
HomeKit a Amazon Alexa.
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Legrand Smart Home meie  Legrand Smart Home
startovaci kit Mosaic™ with Netatmo Homedrand o vlastnosti systému
["1 Zakladni pravidla a vlastnosti instalace
1. Kazda instalace musi obsahovat startovacf Kit.
2. Pro komunikaci s internetem systém vyuziva komunikacni branu, ktera
se pripojuje na wi-fi sit 2,4 GHz. Sit musi byt zabezpecena heslem.
3. Pristroje mezi sebou komunikuji pomoci protokolu ZigBee 3.0.
4. Pro ovladani napf. svétla z vice mist se vzdy pouzije jen jeden
dratovy pristroj, ostatni ovladace jsou bezdratové (viz str. 63).
5. Firmware se v pfistrojich aktualizuje automaticky jakmile se
instalace pripoji k internetu. Aktualni firmware je velmi dulezity,
jelikoz umozniuje pouzivat v instalaci nové pristroje nebo nové
funkce stavaijicich pristrojd.
[ Zakladni limity systému Mosaic™ with Netatmo
1. Systém miZe dohromady obsahovat az 100 dratovych
0777 00L a bezdratovych pristrojd.

Kazda instalace vzdy vyzaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit
Valena Life, komunika¢ni brana EMDX3...), ktera umozfiuje vytvoreni ZigBee
sité a pripojent instalace k internetu prostrednictvim domovni Wi-Fi sité.
Nastaveni scénéar, ovladani pomoci mobilu, update firmwaru (dCleZité)
nebo kontrola spotfeby, vyzaduiji internetové pripojeni prostfednictvim
zabezpecené Wi-Fi sité 2,4 GHz s pripojenim na internet v dosahu brany.
Limity systému viz vedlejsi sloupec.

Ba.  [JIGBNENN Startovaci kit

Povinna soucast kazdé instalace.

Obsah:

— 2nasobny kryci ramecek

— brana + spinana zasuvka
Max. zatéz zasuvky viz tabulka na str. 68, ochrana
proti pretizeni. Zasuvka méfi spotrebu (statistiky
dostupné v aplikaci Home + Control), Ize ji ovladat
mobilni aplikaci, hlasem, scénarfem, asovym
programem nebo nekolika bezdratovymi spinaci.

Vse se instaluje do jediné instalacni krabice o min.
hloubce 40 mm (doporuéena hloubka 50 mm
avice). Cast s branou je povrchova, ke zdi ji

Ize pripevnit pomoci Sroubkd nebo dodévané
oboustranné lepenky. Brana slouZi jako rozhrani mezi
Wi-Fi/internetem a ZigBee siti.

- bezdratovy ovladaé scénait ,doma/mimo domov*.
SlouZi pro prepnuti brany a k ni pripojenych pfistroj
do programovaciho médu (pro vytvoreni ZigBee sité
nebo fyzicke parovani pristroji potukanim) a ovladanf
2 scénar (nastaveni scénart pomoci aplikace Home
+ Control). Doddvan s baterii CR2032 (3 V), pfipevnéni
pomoci Sroubl nebo doddvané oboustranné lepenky.

LI Bila

Aplikace Legrand Home + Control je dostupna
zdarma na Google Play a App Store.
Prostfednictvim aplikace Ize ovladat ZigBee 3.0
zarovky Philips Hue, Ledvance nebo vybrané
Zarovky Lidl a to v€etné barvy nebo teploty svétla.
Pro vice informaci kontaktujte Legrand.

2.

K instalaci m&Ze mit pfistup neomezené mnozstvi uzivateld (UGtd).
Z jednoho uzivatelského Uctu Ize ovidadat neomezené mnozstvi instalaci.

. Dratovy pristroj Ize sparovat az s 20 bezdratovymi pristroji a naopak

jeden bezdratovy pristroj mlize oviadat az 20 dratovych pfistroja.

. Pristroje Ize sloucit do max. 8 rlznych scénari. Scénare Ize

ovladat mobilnim telefonem nebo prislusnymi scénarovymi tlacitky
(ovladace scénart ,doma/mimo domov*, ,1-4“ nebo ,spim/jsem
vzhru). Scénare Ize upravovat v mobilni aplikaci Home + Control
a je tedy nutné pripojit instalaci k internetu.

.V aplikaci Home + Control Ize vytvofit az 10 tydennich programu

(pland) z nichz aktivni mize byt vzdy jeden. Kazdy plan mize
obsahovat az 147 udalosti. V ramci jedné udalosti Ize ovladat
vicero pristrojd (zapnout, vypnout, stmivat, zatahnout Zaluzie...).

Priklad:

V tomto programu jsou v pondéli

4 uddlosti. V ramci udalosti je ovladano

libovolné mnoZstvi pristrojii. Tyto udalosti

se opakuji kazdy den v tydnu a program
0 tedy obsahuje 7 x 4 = 28 udalosti

zatimco limit je az 147 udalosti v jednom

programu.

! Funkce dostupné v zavislosti na pripojeni k internetu

Drétovymi pristroji ano ano
Bezdratovymi
pristroji ano ano
Mobilni aplikaci ano ne
Hlasem ano ne
v Tazllt!:i(;nr:':qbo potukanim

Spoustént ano ano
Vytvareni ano ne
Zmény ano ne

Fungovani ano ano
Vytvareni ano ne
Zmény ano ne
ano, automaticky ne

ano ano
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Legrand Smart Home pracule

s aplikaci
dratové ovladace osvétleni Mosaic™ with Netatmo Homogrand
0777 01L 0777 08L 0648 88 0401 49

Kazda instalace vzdy vyzaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit Valena Life, komunikacni brana EMDX3...), ktera umozriuje vytvoreni ZigBee sité
a pfipojeni instalace k internetu prostfednictvim domovni Wi-Fi sité.

Nastaveni scénard, oviadani pomoci mobilu, update firmwaru (dileZité) nebo kontrola spotieby, vyzaduiji Wi-Fi sit 2,4 GHz s pripojenim na internet

v dosahu brany.

Limity systému viz str. 61, schémata zapojeni viz str. 65.

Bal. opa™ Spinaci mikromodul do svitidel - Bal. ob e Spinace a stmivace s ,N“ vodicem
s ,,N“ vodicem (pokracovani)
1 0648 88 _¢— Spinaci modul pro instalace pfimo do télesa 2nasobny spinaé - s N vodiéem
svitidla nebo do instalaéni krabice (vyzaduje N Spinani pfipojené zatéze
I vodic) pod klasicky spinac. '
Tabulka zatézi viz str. 64. 1 0777 02L [IBila

Rozméry cca 38 x 38 x 15 mm. !

Aplikace Home + Control umoziuje: |

— spinani

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pfistroje Spina¢ s moznosti stmivani -

— zadani velikosti zatéze pro orientaCni meéfeni bez ,N“ vodiée
spotfeby pfipojené zatéze ) i i ) o )

— parovani piistroje, prejmenovani piistroje a jeho Ve vyrobnim nastaveni pracuje ve spinacim modu,
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze prepnuti na stmivac pomoci aplikace Home + Control.
firmwaru Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm

Lze jej ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénafem, (doporucena hloubka 50 mm a vice).

Gasovym programem, nékolika bezdratovymi spinaci Tabulka zatéziviz str. 64. ) ]

nebo pripojenym Kklasickym nepodsvétlenym tlagitkem. Vyzaduje pouziti doporucenych stmivatelnych

zarovek a dodavaného kompenzatoru (viz str. 64)
L. L. “ . i pokud pracuje v médu spinace.
Spinace a stmivace s ,,N“ vodicem Aplikace Home + Control umoziuje:
’ . ’ — spinani a stmivani
l(gsgglgfﬁédeongﬁi g&%t;('g%rg?#ﬁfya T.'Q;O mm — pfepnuti LED diody do orientacni nebo signaliza¢ni
Prfrorieh ' funkce

Tabulka zatézi viz str. 64. h . - .

) MV — chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci

Aplikage Home + Conirol umazije: konkrétnino pristroje

e © ; ) - ) o — zadani velikosti zatéZe pro orientaéni méreni

- %rggggtl LED diody do orienta¢ni hebo signalizacni spotreby svételného okruhu

v . G N — parovani pfistroje, pfejmenovani pfistroje a jeho
ng‘kg;’rﬁggz&l:,gﬁg}g'Ody pro snadnou lokalizaci umist&ni do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru

DA e ) VR Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,

- g?)g?%lb\;elslbg?et: nzeart]%zgkr:;L%Snemaom meren| Casovym programem nebo nékolika bezdratovymi

P AN (e spinadi.

— péarovani pfistroje, prejmenovani pristroje a jeho I X X . 4 { Ak
umisténi do virtuani mistnosti, kontrolu verze firmwaru \? ggf\\llg ksre E/kc etné krytky a Inasobného ramecku

Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem, 1 0777 01l y y

¢asovym programem nebo nekolika bezdratovymi DIBila

spinaci.

Dodava se véetné krytky a 1nasobného ramecku l

v barvé krytky.

P 5 . PP iy 1 040149 Nahradni kompenzator, sou¢ast dodavky spinace
Spina¢ s moznosti stmivani - s N vodicem 9 : PPN :

Ve vyrobnim nastaveni pracuje ve spinacim maédu, svmtozr_wostl sltmvl\t/va.m Ob)j. (t: 0 7F7>7 Q1L (pro ostatni ‘
prepnuti na stmivaé pomoci aplikace Home + Control. Blr."f,ro,le Q?U' ve %’”OU nu ”g) ,OF’EE’S se pro Emgzem
Lze jej navic ovladat i pfimo pripojenymi klasickymi v ! %Bltez’%eszt(;\?ueao g(rjoosg/r?éovam Zarovex pri
nepodsvétlenymi tladitky. yp P '

1 0777 08L I@ LI Bila
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Legrand Smart Home

bezdratové ovladace osvétleni Mosaic™ with Netatmo

Lllegrand

pracuje
s aplikaci
Legrand
Home + Control

0777 23L 0777 24L 064875 0697 94

077053L 0676 94

Kazda instalace vzdy vyzaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit Valena Life, komunikacni brana EMDX3...), ktera umozriuje vytvoreni ZigBee sité

a pfipojeni instalace k internetu prostfednictvim domovni Wi-Fi sité.

Nastaveni scénard, oviadani pomoci mobilu, update firmwaru (ddlezité) nebo kontrola spotfeby, vyzaduji Wi-Fi sit 2,4 GHz s pfipojenim na internet

v dosahu brany.
Limity systému viz str. 61.

Bal. obj.& ! Bezdratové spinace

Po sparovani umoznuiji oviadani spinact (s moznosti
stmivani), spinanych zasuvek, spinanych kabelovych
vystupd, modulli obj. &. 0 648 88 nebo impulznich
relé v rozvadéci. Pri jednom stisknuti v libovolné
Casti pristroj vysila pro sparované dratove pristroje
povel ,,pFeklopit stav®. Dvojitym stiskem vysle
sparovanym dratovym pfistrojim povel ,OFF*.
Vhodné pro sparovani s max. jednim z nasleduijicich
pristroji: spinad/stmiva¢ svétel, mikromodul, spinana
zasuvka, spinany kabelovy vystup. Parovani se provadi
poklepanim na pfislusny dratovy pfistroj nebo v
aplikaci Home + Control.

Pristroj je z druhé strany zcela plochy a Ize ho pfipevnit
pomoci §roubll na stavajici instalaéni krabici &i zed

a nebo ho prilepit pomoci oboustranné lepenky.
Aplikace Home + Control umoznuje:

— parovani pristroje, prejmenovani pfistroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu stavu baterie
a zaslani upozornéni pfi jejim vybiti,

kontrolu verze firmwaru

Dodava se vcetné:

— baterie CR2032 (3 V)

- krytky a 1ndsobného ramecku v barvé krytky™

— oboustranné lepenky

LED signalizuje nizky stav baterie.""

1nasobny

Ovladani jednoho dratového pfistroje — viz vyse.
Dodavano véetné kryciho ramecku.

1 0777 23L UBila

o

1 069794 o Sedd-Plexo s Netatmo
= P55

[

2nasobny
Ovladani dvou dratovych pristrojl — viz vyse.

1 0777 24L UBila

o

Bezbateriové bezdratové spinace
Na rozdil od ostatnich bezdratovych spinact
neobsahuiji baterii a jsou zcela bezddrzboveé.
Ostatni vlastnosti jsou shodné.

Dodavano bez kryciho ramecku.
1nasobny

1 0770 53L

2nasobny
Ovladani dvou dratovych pistrojl

1 077054L

1) S vyjimkou spinac¢e v designu Plexo obj. ¢. 0 697 94.

Bal.

1

1

1

Obj. &.

0676 94

064875

0648 71

Bezdratové rozhrani pro klasické
spinace a tla¢itka

-3 V kombinaci s klasickym nepodsvétlenym
tladitkem nebo spinacem ¢. 6 ho zmeéni
v bezdratovy ovladac pro dratoveé pfistroje
Mosaic™ with Netatmo
Vhodné pro sparovanim s max. jednim
z nasleduijicich pristrojd: spinac (svétel), modul obj.
€. 64888, impulzni relé v rozvadég, spinana zasuvka,
spinany kabelovy vystup. Pristroj vysila pro sparované
dratove pfistroje povel ,,preklopit stav¥. Parovani se
provadi poklepanim na pfislusny dratovy pfistroj nebo
v aplikaci Home + Control.
Pomoci aplikace Home + Control:
— parovani pfistroje, prejmenovani pfistroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu stavu baterie
a zaslani upozornéni pfi jejim vybiti,
kontrolu verze firmwaru
Dodava se vetné:
— baterie CR2032 (3 V)

Bezdratovy pohybovy senzor
Umozriuje sparovani a ovladani spinacd/
stmivacl svétel, spinanych zasuvek, spinanych
kabelovych vystupd, modulli obj. ¢. 0 648 88
nebo impulznich relé v rozvadeci.
Parovani se provadi poklepanim na pfislusny
dratovy pfistroj nebo v aplikaci Home + Control.

Technologie PIR, Uhel zabéru 120°

IP 44

Aplikace Home + Control umoziuje:

— parovani pristroje, prejmenovani pristroje a jeho

umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu stavu baterie

a zaslani upozornéni pfi jejim vybiti,

kontrolu verze firmwaru

Nastavitelné parametry:

— citlivost

— Uroven osvétleni (5-1000 luxd)

— doba sepnuti (15 s az 15 min)

Dodavano vcetné 2x AA baterii (vydrz cca 2 roky pfi

50 detekcich denné)

Doporuceni instalaéni vyska 2,5 m

Prislusenstvi

Baleni 12 ks nahradnich oboustrannych lepenek
pro bezdratové pristroje, obrazek viz str. 72.
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Legrand Smart Home

Mosaic™ with Netatmo

Vybér spravného dratového pristroje pro osvétleni

Néktera svitidla, zejména designova, pouzivaji nestmivatelné svételné zdroje v podobé LED péaskd, transformatord apod. Tyto zdroje neni vhodné oviddat
pomoci elektronickych pristrojli bez N vodice. V pripadé jejich pouZiti je mozné Ze osvétleni nebude fungovat spravné, v krajnim pripadé mtize dojit i ke
znic¢eni elektronického piistroje (spinace/stmivace). PouZit takovych svételnych zdrojli pro spinad/stmivac 0 777 01L se nedoporucuije.

Pro designova svitidla ktera Casto pouzivaji transformatory

s malonapétovymi svételnymi zdroji (véetné LED), nebo zafivky Ci
kompaktni zarivky (Usporky), je nejvhodnéjsi spinaci modul obj. ¢. 0 648
88, dvajity spinac obj €. 0 777 02L, pripadne i stmivac obj. ¢. 0 777 08L
pokud je zatéz stmivatelna.

Pro spina¢ s moznosti stmivani bez N vodice (obj. ¢. 0 777 O1L)
jsou vhodnou zatézi klasické zarovky nebo doporucené stmivatelné
LED Zarovky (viz tabulka nize)

Obj. €. 0777 O1L Obj. €. 0 648 88, 0 777 08L, nebo 0 777 02L

Doporucéené LED zarovky pro spina¢ s moznosti stmivani obj. ¢. 0 777 O1L.
POZOR: Pouziti jiné zatéZze miize zapiiCinit Spatnou funkci pristroje nebo i jeho znicenil!

¥ i
7 i
|
I 1 |
Vyrobce Philips Philips Philips Philips Philips Philips Philips
MASTER LEDspot
T CorePro LED Classic LEDbulb | Classic LEDbulb | CorePro LEDspot Classic nebo MASTER LEDspot CorePro
yP FILAMENT Globe FILAMENT A60/A67 R63 CorePro LEDspot LEDspot MV LED capsule
R50 po
Provedeni pouze stmivatelné | pouze stmivatelné pouze stmivatelné pouze stmivatelné pouze stmivatelné pouze i Iné | pouze stmivatelné
Patice E27 E27 E27 E27 E14 GU10 G9
Napéti 280V 230V 230V 230V 230V 230V 280V
Max. mnozstvi 4 5 5 5 5 5 5

Tabulka zatézi

0 < a
@ i
A, 0
2 =2 g @0,
MN zarovky
Kompaktni LED s elektronickym MN Zzarovky
mm? Klasické zarovky zarovky Kompaktni zafivky trafem s feromag. trafem
0648 88 2 .
Vikiommosu 1,5 mm 300 W 100 W 250 VA 250 VA 250 VA
077701L oA .
Spina¢ s moznosti stmivani 2% 2,5 mm? 7-300W 5- 50‘\/\{;3?‘3‘?56 ;ézaéovek
bez N vodice VIESEEOR a2 WE
0777 08L
Spinad s moznostf 2x2,5 mm? 150 W 150 W 160 W 1560 VA**
stmivani's N vodi¢em
0777 02L okl 5 mim?
Dvojta sphats L 2x 260 W 2x 50 W 2x 50 W 2x 125 VA 2x 125 VA
s N vodicem '

* Pouzijte doporucené stmivatelné Zarovky, viz tabulka vyse.

**\/zdy pouZite stmivatelny svételny zdroj. V pripadé pouritf vice svételnych zdrojli pouZijte vzdy zdroje stejného typu a znacky.
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Rekonstrukce - nahrada klasickych pfistrojt

vo x

V pfipadé néhrady klasickych spinacl ¢.6 nebo ¢.7 se vzdy pouziie pouze 1 dratovy pristroj Mosaic™ with Netatmo.
Na ostatnich mistech, odkud je osvétleni ovladano, budou pouzity bezdratové spinace, viz také tipy pro montaz str. 66-67.

Pavodni stav

— ovladani svétla na chodbé ze tfech mist klasickymi spinadi

I R R R R R N I I I R AT R

Spinac ¢. 6

Priklad ¢. 1

— ovladani svétla na chodbé ze trech mist chytrymi spinaci Mosaic™ with Netatmo
— jako drétovy prvek je pouzit spina¢ s moznosti stmivani a ostatni pdvodnf pristroje jsou

nahrazeny bezdratovymi spinaci
L

© 000000 0c e 0000 0000000000000 0000c000000 0000000

Priklad ¢. 2

— ovladani svétla na chodbé ze trech mist chytrymi spinaci Mosaic™ with Netatmo

— jako dratovy prvek je pouzit mikromodul umistény pfimo ve svitidle a vSechny
ostatni plvodni pristroje jsou nahrazeny bezdratovymi spinadi

Pavodni kabeldz
propojte svorkami

%

ce o0 e e e o000 0 s s e 00000 s e 00000 s e 000 00

Schémata zapojeni

Spinaci modul do svitidel — s N vodi¢em
(obj. ¢. 0 648 88)

p e

4Amax
3Amax
27-240V ~
0HZ/60HZ

A\ Max. 15m Dal3i moznost: ovladani
pomoci klasického
nepodsvétleného tlacitka
(5 tlacitek max.).

®

3

D I N N R R R A I IR T A SR

3

%

leeeeesscsccsssscce o

—
—_—Z

: : A A A A Y

3

e e 00 cs e s s s0es s e o

Spina¢ s moznosti stmivani
s N vodiéem (obj. ¢. 0 777 08L)

He

e

=
-
N

Dalsi moznost: ovladani
1 pomoci klasického
1 nepodsvétleného tlacitka

R EE

ce e

: : seeeccesssc e

seecc e

e e oo e

Pavodni kabeldz

propojte svorkami
)

« Plvodni kabelaz

. propojte svorkami
)

Spina¢ s moznosti stmivani bez
N vodice (obj. €. 0 777 01L)

Kompenzator obj. ¢. 0 401 49 (soucast
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Legrand Smart Home

tipy pro montaz

Vytvoreni spinace €. 6 (schodistového) v novostavbé nebo pfi renovaci

Dratovy spina¢ nahradf

v Gvodni klasicky spinac
RESENI A | S

SN\
Bezdratovy spinac pro
moznost oviadani z dalsiho
mista

%

Bezdréatovy spina¢ nahradi REgENi B
plvodni klasicky spinac¢

Mikromodul Bezdratovy spinac pro
umistény ) moznost ovladani z dalsiho
ve svitidle mista
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Pridani dalSich mist pro ovladani svétel

% Bezdratove ﬂ

spinace pro

Novostavba moZnost oviadani
' z dalSich mist

Mikromodul umistény Bezdratovy spina¢ nahradf
ve svitidle ) ptvodni klasicky spinac
Renovace

(nahrazeni pulsné ovladaného spinace)

V

Existujici klasické
— tlaGitko

~
~
-
e
Mikromodul umistény Existujici
ve svitidle propojeny — klasicke tlacitko
s existujicimi klasickymi —

tladitky plvodni kabelazi |
| | | pracuje jako pulsni relé
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Legrand Smart Home

dratové spinaci pristroje s mérenim spotfeby Mosaic™ with Netatmo

pracuje
s aplikaci
Legrand
Home + Control

0777 11L

0697 96 0648 79

0648 87 574200

Kazda instalace vzdy vyZaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit Valena Life, komunika¢ni brana EMDX3...), ktera umoZriuje vytvoreni ZigBee sité
a pripojeni instalace k internetu prostrednictvim domovni Wi-Fi sité.
Nastaveni scénard, ovladani pomoci mobilu, update firmwaru (ddlezité) nebo kontrola spotteby, vyZzaduji Wi-Fi sit 2,4 GHz. s pfipojenim na internet

v dosahu brany.

Limity systému viz str. 61.

Bal. Obj. &.
1 0777 1L
1 0697 96
1 0648 87

Spinana zasuvka

Spinani a méfeni spotfeby pripojené zatéze (statistiky
v aplikaci Home + Control). Instalace do inst. krabice
hloubky min. 40 mm (doporué¢ena hloubka 50 mm
avice).

Ochrana proti pretizent.

Aplikace Home + Control umoznuje:

— spinani

— prepnuti LED diody do signaliza¢ni funkce

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pristroje

— statistika méreni spotfeby (denni, tydenni, mésicni,
ro¢ni)

— parovani pristroje, prejmenovani pfistroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru
Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
casovym programem nebo nékolika bezdratovyml
spinaci. Dodava se véetné krytky a 1nasobného
ramecku v barvé krytky.

[ Bila

D Sed4 - Plexo s Netatmo

Spinana mobilni zasuvka

Spinani a méreni spotfeby pripojené
( zatéze (statistiky v aplikaci Home + Control).

16 A/ max. 3680 W; cos ¢ 0,8

Aplikace Home + Control umoznuje:

— spinani

— prepnuti LED diody do signalizacni funkce

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pristroje

— statistika méfeni spotfeby (denni, tydenni, mésicni)
— parovani pristroje, prejmenovani pristroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru
Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
¢asovym programem nebo nékolika bezdratovymi
spinaci.

Barva ¢erna

Spinany modul 16 A s ,,N“ vodicem

Spinani a méfeni spotfeby pripojené zatéze (statistiky
v aplikaci Home + Control). Instalace do inst. krabice
hloubky min. 40 mm (doporu¢ena hloubka 50 mm

a vice), Ize umistit do vicenasobného ramecku Mosaic™
vedle ostatnich pristrojd.

Ochrana proti pretizeni.

Aplikace Home + Control umoZzfiuje:

— spinani

— prepnuti LED diody do signaliza¢ni funkce

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pfistroje

— statistika méfeni spotfeby (denni, tydenni, mésicni)
— parovani pfistroje, prejmenovani pristroje a jeho

umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru.

Lze jej ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
¢asovym programem nebo nékolika bezdratovymi
spinaci. Dodava se véetné krytky.

1 5742 00 @ OBila
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Spinany kabelovy vystup s ,,N“ vodicem
Spinani a méreni spotfeby pripojené zatéze (prehled
v aplikaci Home + Control).

Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm
(doporucena hloubka 50 mm a vice).

Ochrana proti pretizeni.

Aplikace Home + Control umozniuje:

- spinani

— prepnuti LED diody do signaliza¢ni funkce

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pfistroje

— statistika méreni spotieby (denni, tydenni, mésiéni,
ro¢ni)

— parovani pfistroje, prejmenovani pfistroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru
Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
Casovyrn programem nebo nékolika bezdratovym|
spinaci. Dodava se v&etné krytky, neosazuje

se rameckem a nelze jej tedy ani umistit do

vicenasobného ramecku.

1 0648 79 [IBila
Tabulka zatézi
Obj. ¢. mm? Max. zatéz
0777 00L 2x2,5 ? 3680 W, 0,8
,5 mm } >0,
Zasuvka startovacino kitu x s @ =
0777 11L
) 2x 2,5 mm? 3680 W, cos ¢=>0,8
Zésuvka
0697 96 2x 2,5 mm? — zasuvka
3 P 3680 W, cos ¢=0,8
Plexo zésuvka 1x 2,5 mm? — spinaci modul
0648 79
o 1x 2,5 mm? 3000 W
Kabelovy wstup
0648 87
o - 3680 W
Mobilni zasuvka
574200 ;
1x 2,5 mm? 3680 W

Spinany modul 16 A
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Legrand Smart Home

Mosaic™ with Netatmo

Schémata zapojeni

Spinana zasuvka obj. €. 0 777 11L nebo zasuvka Spinana zasuvka Plexo IP55 obj. ¢. 0 697 96
startovaciho kitu obj. ¢. 0 777 00L

L
L
N

- obsahuje spinany modul ktery Ize dodat i samostatné
pod obj. €. 5 742 00

Spinany modul

;—7mm

D
D
03
LEj—.'/

Spinany kabelovy vystup obj. ¢. 0 648 79
Pripojeni k siti — zadni ¢ast

Pripojeni zatéZze — predni ¢ast
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Instalace zasuvky ovladané bezdratovym spinac¢em nebo mobilnim telefonem

Bezdratovy spinac

Spinana zasuvka
16 A nahradi pavodni
Zasuvku
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dratové a bezdratové ovladace Zaluzii Mosaic™ with Netatmo

pracuje
s aplikaci
Legrand
Home + Control

0777 06L

0676 97

0777 46L

0770551

Kazda instalace vzdy vyzaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit Valena Life, komunika&ni brana EMDXS...), kterda umoznuije vytvoreni ZigBee sité
a pripojeni instalace k internetu prostrednictvim domovni Wi-Fi sité.
Nastaveni scénard, ovliadani pomoci mobilu, update firmwaru (ddlezité) nebo kontrola spotteby, vyZaduji Wi-Fi sit 2,4 GHz s pfipojenim na internet
v dosahu brany.
Limity systému viz str. 61.

Bal.

Obj. &.

Zaluziovy spinaé s ,N“ vodiéem

Pro ptimé ovladani zaluzii NAHORU/STOP/DOLU.

Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm

(doporuc¢ena hloubka 50 mm a vice).

Technické parametry a schémata zapojeni viz str. 71.

Aplikace Home + Control umoznyije:

— ovladani NAHORU/STOPR/DOLU

— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pristroje

— parovani pristroje, pfejmenovani pfistroje a jeho

umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru

Lze jej ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,

C¢asovym programem nebo nékolika sparovanymi

bezdratovymi zaluziovymi spinaci.

Dodava se véetné krytky a 1nasobného ramecku

v barve krytky.

1 O77706L LI Bila

1

0676 97

Modul pro zaluzie s ,N“ vodicem
Spinaci modul pro instalace pfimo do kasliku
Zaluzie.
Technické parametry a schémata zapojeni
viz str. 71.
Pomoci aplikace Home + Conotrol:
- ovladani NAHORU/STOP/DOLU
— chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
konkrétniho pfistroje
— prejmenovani pristroje, premisténi do dal§i mistnosti
(virtualné, v aplikaci Home + Control)
Lze jej ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
¢asovym programem nebo nékolika sparovanymi
bezdratovymi zaluziovymi spinadi.
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Funkce prednastavené polohy zaluzie

a naklopeni lamel je aktivni automaticky po
updatu firmwaru komunikacni brany a dratového
ovliadace. Pfedpokladana dostupnost firmwaru
pro ovladace Mosaic with Netatmo je 10/2022.
Pro vice informaci kontaktujte Legrand.

Bal.

1

1

1

Obj. &.

0777 46L

Bezdratovy zaluziovy spinaé¢

UmoZniuje sparovani a ovladani jednoho nebo vice
dratovych zaluziovych spinacd. Parovani se provadi
poklepanim na pfislusny dratovy pfistroj nebo v aplikaci
Home + Control.

Pristroj je z druhé strany zcela plochy a Ize ho pripevnit
pomoci $roubll na stévajici instalaéni krabici &i zed'

a nebo ho prilepit pomoci oboustranné lepenky.
Aplikace Home + Control umoziuje:

— parovani pfistroje, pfejmenovani pfistroje a jeho
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu stavu baterie

a zaslani upozornéni pfi jejim vyhiti, kontrolu verze
firmwaru

Dodava se veetné:

— baterie CR2032 (3 V)

— krytky a 1nasobného ramecku v barvé krytky

— oboustranné lepenky

LED signalizuje nizky stav baterie.

{ U Bila

Bezbateriovy bezdratovy zaluziovy spinac¢

Na rozdil od ostatnich bezdratovych spinact
neobsahuje baterii a je zcela bezudrzbovy.
Dodava se bez kryciho ramecku.

0770 55 Ostatni vlastnosti jsou shodné.

Prislusenstvi

0648 71 Baleni 12 ks nahradnich oboustrannych lepenek pro

bezdratové pristroje
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ovladani zaluzii

Schémata zapojeni

Zaluziovy spinaé obj. &. 0 777 06L Zaluziovy modul obj. é. 0 676 97
L = _-—e— o o o o o o o o o .
N N L
L L I
v
Tabulka zatézi
=
(&
2 Ce
mm? Klasické Zarovky
0777 06L 2x 1,5 mm? nebo 1x 2,5 mm? 500 VA
0 676 97 2x 1,6 mm? nebo 1x 2,5 mm? 500 VA
Centralni ovladani zaluzii - ovladani bezdratovym spinaéem nebo mobilnim telefonem
\\ Centralni ovlada¢ vSech zaluzii \\ Centralni ovlada¢ zaluzii
v domé v obyvaku
Bezdratovy zaluziovy spinac Bezdratovy zaluziovy spinac

Priklad €. 2

D Lokalni
bezdratovy
spina¢
N g Oviada dratové
Priklad ¢. 1 : : moduly Zaluzif
—___/ : LOZNICE:
il ; | j|
DETSKY . : - s
.......... POKOJ 4 : \\
5 ()
ratovy
zaluziovy Moc!u[ .
spina¢ Lok§|r|n dre}ttovvyl
Lokalni dratovy o / modul umisteny
spinad u kaz(\j%/ KUCHYNE - ) : primo v kasliku
zaluzie (mlize : : zaluzie. Je
nahradit : 3 0,)) : : lokaing oviadan
plivodni klasicky : . bezdratovym

zaluziovym

[:| I:] spinacem.

Zzaluziovy spinac) :

Lokalni
bezdratovy

: . spinaé¢
Seceecneane © Ovladéa drétové
moduly zaluzif
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ovladace scénaru Mosaic™ with Netatmo

pracuje
s aplikaci
Legrand
Home + Control

0777 15L

0770 56L

0777 09L 0777 18L

077057L 0770 26L

0648 71

067695

Kazda instalace vzdy vyzaduje zapojeni komunikacni brany (startovaci kit Valena Life, komunikacni brana EMDX3...), ktera umoziuje vytvoreni ZigBee sité
a pripojeni instalace k internetu prostrednictvim domovni Wi-Fi sité.
Nastaveni scénard, ovladani pomoci mobilu, update firmwaru (ddlezité) nebo kontrola spotieby, vyzaduiji Wi-Fi sit 2,4 GHz s pfipojenim na internet
v dosahu brany.

Limity systému viz str. 61.
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Bal.

1

1

1

1

Bezdratové ovladace scénaru
Umozniuji slouéeni ovladani zaluziovych spinacd,

Obj. &.

mikromodull, spinanych zasuvek a spinac¢d s moznosti

stmivani do max. 8 rliznych scénard (doma/mimo
domov, spim/jsem vzharu, 1-4) a jejich nasledné
ovladani dotykem nebo mobilnim telefonem. Nastaveni
scénéart se provadi pomoci aplikace Home + Control.
Pristroj je z druhé strany zcela plochy a Ize ho pfipevnit
pomoci Sroubll na stavajici instalacni krabici ¢i zed'

a nebo ho pfilepit pomoci oboustranné lepenky.
Aplikace Home + Control umozniuje:

— nastaveni scénare

prejmenovani pfistroje a jeho umisténi do virtualni
mistnosti, kontrolu stavu baterie a zaslani upozornéni
pfi jejim vybiti, kontrolu verze firmwaru

Dodava se vCetné:

— baterie CR2032 (3 V)

— krytky a 1nasobného ramecku v barvé krytky

— oboustranné lepenky

LED signalizuje nizky stav baterie.

Ovladade scénart ,,doma/mimo domov*

Orrr1sL _—— [IBila

zvo

Ovladacée scénart ,spim/jsem vzhiru“

0777 18L LI Bila

0777 09L LIBila

0676 95 Kapesni bezdratovy oviadac pro scénare 1-4

Bal.

Bezbateriové bezdratové ovladaée scénari

Na rozdil od ostatnich bezdratovych ovladact
neobsahuiji baterii a jsou zcela bezddrzboveé.
Dodavano bez kryciho ramecku.

Ostatni vlastnosti jsou shodné.

scénaii «doma/mimo domov»

Obj. &.

0770 56L

077057L aru «spim/jsem vzhtru»

077026 Ovladace scénari 1-4

Prislusenstvi

0648 71 Baleni 12 ks nahradnich oboustrannych lepenek pro
bezdratoveé pristroje.



Legrand Smart Home

pFiklady scénafu

Lllegrand

Scénar ,,Mimo domov*

Spina¢

Ovlada¢ scénart -
»doma/mimo . Lo
domov*”

Bezdratové ovladace scénart umozriuji oviadat max. 4 réizné scénare a to ,doma/mimo domov*
a ,spim/jsem vzharu“. Tyto scénare se nastavuiji pomoci mobilni aplikace Home + Control.

Bezdratovy oviadac scénérti ,,doma/mimo
domov" je umistény u vchodovych dvefi.
Jeho stisknutim ve spodni ¢asti se aktivuje
scénar ,mimo domov* ktery je nastaven
pomoci aplikace Home + Control.

.%

e

¢ Zhasne vSechna svétla (stropni,
nasténna, stolni lampy...)
pripojena na chytry mikromodul
nebo stmivagé.

e Zatahne vSechny zaluzie

Scénar ,,Doma“

Bezdratovy ovladac scénérd ,doma/mimo domov*
je umistény u vchodovych dver.

Jeho stisknutim v horni ¢asti se aktivuje scénar
~doma“ ktery je také nastaven pomoci aplikace
Home + Control.

.%

e

 Rozsviti svétla v chodbé

o Vytahne Zaluzie a rozsviti
svétla v kuchyni a obyvaku

Spinana
zasuvka 16 A

Zaluziovy
spina¢

e [
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www.legrand.cz

www.facebook.com/legrandcz

www.instagram.com/legrandcz

www.linkedin.com/company/
legrand-ceska-republika

www.youtube.com/+legrandcz

L1legrand’

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovska 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668
E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz
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