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Green’up”

RESENI PRO NABIJENI ELEKTROMOBILU

Legrand Green'up feSeni pro nabijeni elektromobilii
Ize jednoduse pouzit pro bezpeéné nabijeni plné
elektrickych nebo plug-in hybridnich vozidel. IdedIni
jako samostatné nabijeci stanice v rezidenénim sektoru.
Dostupné v rliznych verzich: montaZz na sténu nebo

hlinikovy stojan, jednofazové nebo tfifazové provedeni.

Green'up One
nabijeci stanice




Green’'up Access

Sada pripravena k instalaci

RESENI, KTERE JE NENAKLADNE, PRIZPUSOBIVE A BEZPECNE
Se zadsuvkou Green'up Access usnadnuje spolec¢nost Legrand nabijeni
elektromobill v rodinnych domech. Jsou cenové dostupné, bezpecéné a jednoduse
se instaluji. Mohou byt vyuZity také pro vSechny bézné Gcely a diky pfipravené
instalaci je Ize v pripadé potifeby snadno nahradit nabijeci stanici s nabijenim

v Mode 3.

PROUDOVY CHRANIC S NADPROUDOVOU OCHRANOU + DRZAK + ZASUVKA

-IP55-1K 08
16 A-3,7kW
- Jednofézové

- Dodédvano s drzékem kabelu

Zasuvka pro vyssi zatizeni, Optimalni bezpecnost Bezpecné nabijeni 8 az16 A

. Ochrana obvodu pomoci RCBO vhodna pro nabijeni Povrchova tprava kontaktt pro vsech elektromobild v Mode 1
elektromobilii nebo pro bézné lepsi elektrickou vodivost nebo Mode 2, bez ohledu na to
zatéZe kolik vykonu vozidlo potFebuije.

V souladu s CSN EN 60884-1
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PATENTOVANY SYSTEM SPOLECNOSTI LEGRAND

,,Kdyé jsem doma, Vozidla detekuji bezpe¢ny Green'up systém a vybiraji
maximalni vykon, ktery Ize dodavat prostfednictvim
mohu zcela zasuvky, coz ma za nasledek krat$i dobu nabijeni.

——

bezpecné nabijet ,ﬁ':
svUj elektromobil” -

-
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ZASUVKY V RUZNEM PROVEDENI

]
| l\ Zasuvka SOLIROC poskytuje
vynikajici odolnost vié¢i ndro¢nému
prostiedi diky ochrané IK10 a je
idedlni do verfejnych mist jako jsou
‘ parkovisté apod.
GREEN'UP design PLEXO design SOLIROC design

VOLITELNE VZDALENE OVLADANI (INTEGRACE DO SMART HOME)

Zasuvky Green'UP Access Ize spravovat na délku pomoci aplikace
Home + Control p¥idanim startovaciho bali¢ku s CX® stykadem
Netatmo (umoznuje dalkové ovladani, integraci zatéze do ¢asovych
rezimU a sledovani spotfeby ovlddaného vyvodu).

@& App Store

GETITON
® Google Play

Home + Control




Green'up One

Nabijeci stanice

Nabijeci stanice Green'up One je elegantni a odolné feSeni s integrovanym
nabijecim kabelem, které se pouziva k nabijeni elektromobil(i v rezimu 3.
Diky moZnosti pfipojeni Bluetooth Ize nabijeni lokalné ovladat prostfednictvim

aplikace CHARGER CONTROL.

-IP54-1K10
- Jednoféazové: 3,7 / 74 kW
- Trifazové: 11 / 22 kW

- Integrovana ochrana 6 mA DC

- LokdlIni ovladani pomoci Bluetooth

-V souladu s CSN EN 61851-1

LED indikacni krouZek

Pro indikaci stavu nabijenti (zelena/
modré/cervend/Zluta).

Drzéak zastrcky

Kdyz se zéstréka nepouziva,
miZe byt upevnéna uprostied
indikacniho krouzku.

Pro vSechny typy
elektromobili

)
Q00
(e]®)

Dodavéno s5m
dlouhym kabelem
a T2S zastrckou pro
nabijeni v Mode 3.
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“Green’Up One
nabijeci stanice
mohou byt
instalovany na zed'

nebo hlinikovy
sloupek.’

Jednoduchd a rychld montaz na sténu
nebo hlinikovy sloupek. Na jednom
sloupku mohou byt pouZzity dvé
nabijeci stanice (jedna na kazdé
strané).

4>

RIZENI VYKONU K OMEZENT NABIJENT V SOULADU S VASI INSTALACI: DYNAMICKE RIZENIi ZATEZE

10 mahiee] Green'Up One ma dostupné funkce chytrého pfipojeni
. . TG Nastavitelny nabijeci
pElfEisEntes | Do utan Gl | oo iy umozfiujici Gpravu nabijeciho proudu a udélosti nabijeni na
37 6as16 zakladé celkové spotieby energie budovy.
Jednofazova S ey . . s .
74 6 as 32 Dynamické fizeni zatéZe je k dispozici po pridani externiho
1 6 a3 16 elektroméru z fady EMDX (instalovaného v rozvadédi)
Trifézova ” 6 a7 32 a kabelaze Modbus pro zajisténi komunikace s nabijeci
stanicf.
LOKALNI A/NEBO VZDALENE OVLADANI
OVLADANI NABIJENI POMOCIT VOLI]'ELNE VZDALENE e e
[j BLUETOOTH A APLIKACE CHARGER [j .= OVLADANI (INTEGRACE s £
CONTROL = SMART HOME e |
Aplikace CHARGER CONTROL mize byt Nabijeci stanice Green'UP One lze & s
pouzita pro: spravovat na dalku pomoci aplikace

« Upravu vykonu

= start/stop nabijenfi

= Upravu rGznych parametr(

» monitorovani nabijecich udalosti
- aktualizaci software

CHARGER CONTROL

°J 8

CHARGER CONTROL app

HOME + CONTROL pfidédnim

CX? bezpotencialového kontaktu
"with Netatmo": (umoZznuje provoz
délkového ovladani, integraci
ovladanych spottebic¢l do ¢asovych
harmonogramd a sledovani spotieby
fizeného obvodu).

indikovan na civce)

G o fome—
9 e e

Bt -

B o v

§ D deicen [T

Méfici civka (smér toku proudu

GETITON
® Google Play

Home + Control
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Green'up™ Access sada

pro nabijeni elektromobili

Green'up™ Access zasuvky
16 A-230V-16 AEV - pro elektromobily

‘Up
o

a
o

Systém Green'up je zalozen na inovativni technologii Legrand, kierd
. aktivuje rezim ,maximalnho vikonu" a zajistuje bezpecny a rychly proces
s nabijent.

Kompletni feent:
Zésuvka + RCBO

Baleni

1

Obj. &.
0904 76

0904 76

Sada 16 AEV

Umoznuije vytvorit bezpecnou infrastrukturu pro
nabijeni elektrickych a hybridnich vozidel pomoci
nabijecich kabell v rezimu 2 (nebo rezimu 1). Vhodné
pro reziden¢ni pouziti.

Napajeni z rozvadéce:

1 samostatny vyvod s kabelem 3 x 2,5 mm?, odjisténi
proudovym chrani¢em s nadproudovou ochranou
(jeden na kazdou zasuvku)

Sada obsahuje:

- 1 plastovou zasuvku Green'up Access s vickem,
IP55, IK08, 16 A, 230 V - 16 A EV, 6 mm? Sroubové
svorky, v souladu s CSN EN 60884-1

- 1 zékladna pro zavéseni nabijeciho kabelu vozidla
-1RCBO 20 A, C char.,, 30 mA, typ F

Doporucuje se pouziti prepétoveé ochrany
Doporucena vyska instalace: mezi 0,80 a 1,20 m od
podlahy

0904 71

E greamup

s

55

0697 85 077897

Pouziva se pro bezpe&né nabijeni elektrickych a hybridnich vozidel pomoci
nabijecich kabell v rezimu 2 (nebo rezimu 1)

PFipojeni do rozvadéce samostatnym kabelem 3 x 2,5 mm? (pro kazdou
z&suvku) chranénym proudovym chrani¢em s nadproudovou ochranou

30 mA - char. 16 A char. C, typ F (nebo chrani¢em 30 mA, typ F + jistiCem
16 A char. C)
Doporuc¢ena vyska instalace: 1,30 m od podlahy
Vhodné pro rezidencni pouziti

Baleni

1

1

1

Obj. ¢.

0904 71

0697 85L

077897

077898

Zasuvky 16 A EV

Odolny mechanizmus s postfibfenymi kontakty
Jednofazové zasuvky - Srouboveé svorky - 230 V
Dodavano se zakladnou pro zavéseni nabijeciho
kabelu vozidla

Pro nabijeni 1 vozidla

V souladu s CSN EN 60884-1

Vhodné pro instalaci v rodinnych domech
Plastova zasuvka s vickem

IP 55 - IK 08 nasténna montaz

Dodavano v krytu pro povrchovou montaz s kabelovou
prichodkau ISO 20

Rozméry (S x V x H): 98 x 98 x 70 mm

(bez kabelové prichodky)

~7 Plexo design
Dodavano v krytu pro povrchovou montaz

Rozméry (S x V x H): 84,5 x 82 x 63,5 mm

IP 55 - IK 10 zapusténa montaz - kovova zasuvka
Vhodné pro instalaci v rodinnych domech,
parkovistich, garazich apod.
Montaz do jednodilné plastové krabice s hloubkou
50mm |
Rozméry (S x V x H): 110 x 110 x 13,5 mm

N

)

IP 55 - IK 10 zapusténa montaz - kovova zasuvka
s uzamykatelnym vickem

Vhodné pro instalaci v rodinnych domech,
parkovistich, garazich apod.

MontaZz do jednodilné plastové krabice s hloubkou
50mm |

Rozméry (S x V x H): 110 x 110 x 13,5 mm

Dodavano s 2 unikatnimi kli¢i k zamezeni pfistupu

k zasuvce




Green'up™ Access zasuvky

Lllegrand

M Princip instalace pro jednotlivou zasuvku Mode 2

Samostatny proudovy chrani¢ s nadproudovou
ochranou v rozvadéci, 16 A, char. C, 30 mA

(8 x 6 mm?maximum)

Green'up Access
2P+E zasuvka

- Lze ovladat asovymi relé, spinacimi hodinami atd. (nutno objednat
samostatné)
- Doporucuje se pouziti prepétoveé ochrany

B Pouziti drzaku kabelu

100 - 120 cm

Nabijeci kabel dodavany s elektromobilem
X
[ 4

B Rozméry
Obj. €. 0904 71
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Green'up™ One nabijeci stanice

pro nabijeni elektromobili

Green'up” One nabijeci stanice

pro nabijeni elektromobilii

O=0

CHARGER
CONTROL

S funkef fizeni vykonu

S integrovanou 6 mA DC
ochranou

@

057016

057018+ 0570 16

057018

Vhodné pro domovni instalace

Integrovana 6 mA DC ochrana

Pro bezpecné nabijeni vSech elektromobilll (vybavenych jednofazovymi

a trifazovymi nabijecky) a plug-in hybridy v rezimu 3.

V souladu s normou CSN EN 61851-1

Vykon nabijeci stanice mUzZe byt upraven v zavislosti na predrazeném jisténi
a napajecim obvodu. Integrovana lokalni komunikace Bluetooth slouzi pro
konfiguraci a fizeni nabijeci stanice pres chytré telefony a tablety za pouziti
|IOS nebo Android aplikace CHARGER CONTROL (omezeni vykonu,
ON/OFF, stav, LED podsviceni, nastaveni fizeni zateze).

Dodavano s:

- 5 m dlouhym kabelem se zastrékou Typu 2 (jednofazovy nebo trifazovy
provoz), drzakem zastrCky

- LED indikaci stavu nabijeci stanice (zelena / modra / Cervena / Zluta)
Jisténi musfi byt realizovano v rozvadeci pomoci vhodného jisticiho pristroje.
Vzdalené ovladani ON/OFF (vstup 12V DC pres bezpotencialovy kontakt)
Kompatibilni se stykacem ,with Netatmo” obj. &. 4 121 73

fizenym vzdalené pomoci chytrého telefonu s aplikaci Home + Control.

Baleni obj. & Jednofazové nabijeci stanice - Mode 3

IP 54 -1K10

Pro nabijeni 1 vozidla

Nabijeci stanice pro nasténnou montaz. Mdze byt
instalovano také na stojan obj. ¢. 0 570 18.

3,7 kW - 16 A (nastavitelné od 6 A do 16 A)
7,4 kW - 32 A (nastavitelné od 6 A do 32 A)

Trifazové nabijeci stanice - Mode 3

IP 54 - 1K 10

Pro nabijeni 1 vozidla

Nabijeci stanice pro nasténnou montaz. Mdze byt
instalovano také na stojan obj. ¢. 0 570 18.

11 kW - 16 A (nastavitelné od 6 A do 16 A)
22 kW - 32 A (nastavitelné od 6 A do 32 A)

Hlinikovy stojan pro Green'up One nabijeci
stanice

Pro osazeni jedné nebo dvou nabijecich stanic

1 057010
1 057012

1 0570 14
1 0570 16

1 057018

I Rozméry

208 135

513

Wi

-

¥ Minimalni prostor potfebny pro provoz a udrzbu

min.200 mm

min. 200 mm

Doporuceni
900 - 1200 mm
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A brand of Llegrand

ECOTAP

Nabijeci stanice

INDIVIDUALNI RESENI

Malé, stiedni nebo velké... Ecotap nabizi vhodné feseni nabijeni pro kazdou
situaci. Od rychlého DC nabijeni po AC DUOQ varianty, idealni beztdrzbové nabijeci
stanice pro vaSe potieby.

KOMPLEXNI RESENI
Pokud poZadujete nabijeni pro vice vozidel a/nebo vefejné nabijeni, pak je mozné
vyuzit Ecotap feseni Sité na miru vasim pozadavkim. S nabidkou Ecotap je mozné
pokryt veSkeré poZzadavky.

VEREJNE NABIJECI STANICE

Ecotap nabizi perfektni feseni nabijeni elektromobill pro kazdou situaci.

Ve spolupréci s CPO partnery zajistime vSe pro verejné nabijeni s ohledem

na privétivé uZivatelské prostiedi, chytré nabijeni a odolnost proti vandalismu.

ZAKLADNI PREHLED NABIJECICH STANIC ECOTAP

AC PROVEDENI DC PROVEDENI
= ECOTAP HOMEBOX * ECOTAP DC30 30 kW
- S kabelem nebo bez kabelu * ECOTAP DC60 60 kW
- Nésténné provedeni 22 kW = ECOTAP DC120 120 kW
. ECOTAP DUO = ECOTAP DC180 180 kW
- Nasténné nebo stojanové provedeni
s 2 pripojovacimi body 22 kW

Pro ziskéni vice informaci ohledné nabijecich stanic Ecotap a feSeni pro vefejné nabijeni kontaktujte zdstupce spole¢nosti Legrand s.r.o.
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facebook/legrand linkedin/legrand instagram/legrand youtube/legrand legrand.cz

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovska 100/94
186 00 Praha 8

Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz
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