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lkonicky nazey
moderni design

Spolehliva fada vodéodolnych
instala¢nich pfistrojt sledujici
aktualni trendy s modernimi liniemi.
Design, ktery ma charakter.

Opravdu silna nabidka.

Lllegrand

Nekonecné
moznosti pouziti

Plexo™ instalacni pfistroje v kryti IP55 jsou navrzeny k zabezpeceni
ochrany pred vodou a prachem.

Plexo™ |ze nainstalovat:

- v potencialné vlhkych mistnostech: garaze, profesionalni kuchyng,
primyslové provozy atp.

- v exteriéru: terasy, bazény atp.

Dostupné pro povrchovou nebo zapusténou montaz.




Lllegrand

Styl Plexo’,
Ktery sedne kazdemu

RozSitena fada nabizi 4 barevna provedeni, ktera se hodi
pro nejriznéjsi pouziti.

Vyberte si barvu, ktera vyhovuje vasim preferencim,

at uz v interiéru, nebo exteriéru.

Pisek

Antracit




Plexo™ in
snadng Instalace

Plexo™ v novém stylu. Objevte novy koncept mélci
krabice a vétsiho prostoru kolem mechanismu
pro snazsi instalaci.

/arucene jednoducha instalace

= - dvojnésobny prostor pro zapojeni kabell
SNADNE - jedtd jednodussi instalace

- variabilita pfi zapojovani nebo vytvareni odbocek

e T
ot

| ' g o
\, — — —
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Mecha- Membranova Ramedek
nizmus prichodka

Krabice

Prostor pro kabelaz

Bez naradi

Otocny mechanismus

Upinani a vyjmuti bez naradi

Lllegrand

Zapojte produkty tak, jak potrebujete

2 zpUsoby zapojenf

Mechanismus neni
uchyceny na misté

Kabely se zapoji mimo krabici
a mechanismus se jednoduse upne
na misto

Mechanismus je
uchyceny na misté

Snadné zapojeni



Lllegrand

Plexo &&°
VOdorovne nepo svisle

Plexo™ lze pFizpusobit jakékoli situaci a jednoduse
instalovat ve vicenasobném provedeni.

Uspora éasu pro vase projekty. . I diky vetsi flexibilité

RYCHLE @ MOZNOST OTAGENI @

Stejné objednaci Cislo

pro vodorovnou nebo svislou
montaz, a to jak v povrchovém,
tak v zapusténém provedeni.

Bez nutnosti pouzit naradi, jednoduse sta¢i mechanismus
vyjmout, otocCit a znovu upnout a je to hotovo!

f |
|
|
N E— J
— B B Vyjméte, otocte
a znovu upnéte Zména polohy krytky
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Lllegrand

Plexo
odolné a vhodné
DI kazdou situac

Diky robustni krabici a ramecku drzi produkt na nerovném
povrchu jesté pevnéji.

Novy design tésnéni a odolné membrany.

Kryti IP55 zajistuje bezpecnost i v ndro¢nych prostredich.

VODEODOLNE (:9

LEGRAND
PATENT

Tésnéni, které zlepSuje Tésnéni kolem Membranova prlichodka, C .
Okrajové tésnéni, které eliminuje nerovnosti

Vnitfni membrana vypinace Tésnéni mezi krabici a rameckem. A VyztuZovaci L . oy .
yp odolnost, pokud je vstup y upeviovaciho ktera umozniuje nastaveni

Tésnéni mezi krytkou a rameckem B . e v » . . T
zlstava nedotcena Po smontovani zlepSuje odolnost kfiz T e a pfipadnd poSkozeni na upeviiovacim povrchu
kabelu zezadu otvoru polohy pfivodni trubice

11
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Plexo’
vice nez 100 dostupnych
funkel

nwe v

skvéle hodi pro:

- variabilni typy projektt

jednoduché nebo dvojité spinace, se signalizaci nebo

bez ni, snimace pohybu, vicendsobné zasuvky atp.

- rtizné typy aplikaci
tercialni, pridmyslové a rezidencni projekty.

S adaptérem Mosaic™ mate jeSté vétsi vybér
s dal§imi funkcemi.

£ greanmup
;

‘I

Green Up™ zasuvka

Podsvicené tlacitko pro nabijeni
pro zapusténou Spina€ na ovladani elektromobili
montaz Zaluzii a plug-in hybridd

Dvojity
spinac¢

Vicenasobné
funkce

Vypinace na klic

Vypinace na kli¢ vdm umoznuji zabranit neopravnéné ¢i
nechténé manipulaci s pfipojenymi zafizenimi.

Vypina€ na klic Ronis €. 455

Lllegrand

Vypinac na kli¢ pro zabezpeceny pristup

13
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Funkce Plexo
oviadani osvetlent

Dvojity spinac a multifunkéni spinac

Dvojity spina¢ a multifunkéni spina¢ kombinuji nékolik
funkci v ramci jednoho objednaciho Cisla.

Funkce se méni oto¢enim o 1/4.

Tyto produkty jsou idedlni pro zmenseni skladovych zasob
a provadéni udrzby a oprav s vétsi flexibilitou!

Dvojit spinac 3 v

Dvojity spina¢ zahrnuje 3 funkce:

ReZim tlacitka
ReZim spinace

Rezim se meéni oto¢enim 0 1/4

Dvojité tlaitko

NEBO

Dvojity stfidavy prepinac

NEBO

Stfidavy prepina¢ a tladitko

Multifunkeni spinac: produkt 5 v 1

Umoziuje vytvofit 5 funkefi

Lllegrand

Dvojité tlaitko

NEBO

Dvojity stfidavy prepinac

NEBO
Stfidavy prepinaé
a dvojité tlacitko

Tlacitko

NEBO

Stfidavy prepina¢

15



Lllegrand

Funkce Plexo:
distribuce elektricke energie

Rada Plexo™ rozsifuje moznosti a dokéze se
prizpUsobit kazdému mistu, zivotnimu stylu
Ci typu pouziti.

Green'Up™ Access

Zéasuvka Green'Up™ Access s novym designem Plexo™!

Tato zasuvka pro nabijeni elektromobil a plug-in hybrid( umoZiuje vyuzit
exkluzivni patentovany systém Legrand*.

Diky této funkci Ize nabit vas elektromobil nebo plug-in hybrid rychleji nez
pomoci standardni zasuvky!

Zasuvky 2P+L

Diky své jednoduché instalaci Ize zasuvky Plexo™
rychle zapojit i bez naradi.

Zasuvky jsou k dispozici az do trojnasobného provedeni
ve vodorovném a svislém sméru.

K dispozici je i zadsuvka pro nabijeni elektrokol, kterou
snadno poznéte podle piktogramu.

* Aby systém spravné fungoval, musi byt vozidlo kompatibilni' s technologii
GREEN'UP™ SYSTEM. Pro vice informaci se obratte na svého zastupce
spolecnosti Legrand.

Propojené dvojité a trojité zasuvky

Kompletni produkty pfipravené k instalaci

NUp | VW

&
g Z greanup’ Z greany up

Moznost povrchoveé Ci zapuSténé
instalace i ve vicenasobném provedeni

Trojita zasuvka 2P++ Dvojita zasuvka 2P+

17
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Funkce Plexo
DI0 |este vice moznost

Adaptér Mosaic™ s bezpecnostni klapkou

Adaptér Mosaic™ s bezpecnostni klapkou dokéaze integrovat mechanismy
Mosaic™ do designu Plexo™, diky ¢emuz jsou odolné a robustni vSechny
funkce, které Mosaic™ nabizi.

Jesté vice moznosti - USB typ C,
RJ 45, TV zasuvky atp.

Lllegrand

Harmonicky design

Plexo™ a Mosaic™ v dokonalém souladu!

Antracitové provedeni

Krabice Adaptér Nabijecky USB

Sedé provedeni _ —

Krabice Adaptér Zasuvka HDMI

Bilé provedeni

— e

+! L+l @ =

Krabice Adaptér TV zasuvka

19
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Plexo
with Netatmo

Plexo™ with Netatmo Ize pouzit k ovladani osvétleni, rolet
a elektrickych spotrebic, at uz standardné, nebo na dalku
pomoci aplikace Home + Control.

Staci si nainstalovat smart startovaci sadu ,with Netatmo".

Doplrite instalaci o vypinace, které Ize ovladat hlasem pomoci hlasovych v :
L g . vy PRIPOJENE
asistentl (Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant) a rovnéz na dalku
prostrednictvim aplikace Home + Control.
Stmivejte svétla jednoduchym

stisknutim svého vypinace, svého
chytrého telefonu, nebo pouZzitim
hlasu prostfednictvim hlasového

: asistenta.

Home + Control

Smart stmivatelny spina¢

works with

ke . Works with
| " with | alexa I ‘ ®:' Hey Google [G Apple HomeKit]

Dostavejte upozornéni

o vypadcich elektrické
energie na svlj chytry telefon
a sledujte svou spotrebu.

Smart zésuvka 2P+ == - 16 A

Lllegrand

Ovladejte sva svétla a smart
zasuvky pomoci ovladacu,
které nepotfebuji zadné kabely
ani baterie.

7 N\
N |
K i"
! |

Bezhbateriovy bezdratovy spinac

21



Lllegrand

Plexo™

vybérova tabulka

Funkce

MULTIFUNKCNI SPINAC

Multifunkéni spinaé 5 v 1

SPINACE 10 AX - 250 V.

Stfidavy prepinac ¢. 6

Stridavy prepinac €. 6 - se signalizacnim podsvétlenim

Stfidavy prepinac €. 6 - s orienta¢nim podsvétlenim

Stfidavy prepinac ¢. 6 24 V - se signalizaénim podsvétlenim

Sériovy spinac ¢. 5

Dvojity stfidavy prepinaé ¢. 6 + 6 nebo dvojité tlacitko s prepinacim kontaktem

Dvojity stfidavy prepinac €. 6 + 6 nebo dvojité tlacitko s prepinacim kontaktem s orientacnim
podsvétlenim

Dvojpdlovy spinaé

Dvojpdlovy spina¢ - se signalizacénim podsvétlenim

SPINACE 16 AX - 250 V.

Stridavy prepinac ¢. 6

Dvojpdlovy spinaé

Dvojpdlovy spinaé - se signalizaénim podsvétlenim

SPINAC 4 AX

Stridavy prepinac €. 6 - se signalizaénim podsvétlenim bez N vodice
BEZDOTYKOVE SPINACE

Bezdotykovy spinac¢ - osvétleni

Bezdotykovy spinaé - ovladani dveri

KRIZOVY PREPINAC &. 7

KFizovy prepinac ¢. 7

TLACITKA 10 A

Tlaéitko se spinacim kontaktem

Tlacitko se spinacim kontaktem se signalizacnim podsvétlienim
Tlaéitko se spinacim kontaktem s orientaénim podsvétlenim
Tlaéitko s prepinacim kontaktem

Tlaéitko s prepinacim kontaktem s orientaénim podsvétlenim
Tlaéitko s pfepinacim kontaktem s orientaénim podsvétlenim s drzakem $titkd
SPINACE NA KLiC

Dvojpdlovy spinaé na kli¢ 2 polohovy

Spinac na kli¢ 3 polohovy

Dvojpdlovy spina¢ na kli¢ na klasicky zamek - 2 pozice
Tlacitko tfipolové na kli¢ na klasicky zamek - 3 pozice

Klasicky zamek

CASOVY SPINAC

Casovy spinaé s orientaénim podsvétlenim

22

@ Seda

0697 19L

0697 11L
0697 12L
0697 13L
1002 77L
0697 14L

0697 15L

0697 26L

0697 16L

0697 20L

0697 221

KOMPLETNi VERZE

pro povrchovou montaz

@ Antracit

0697 89L

0697 61L
0697 21L

0697 36L

0697 75L

0697 90L

0697 82L

O Bila

0697 51L

0697 55L

0697 60L

0697 62L

O Pisek

0698 11L

0698 151

0698 20L

0698 32L

0698 24L

KOMPLETNI VERZE

pro zapusténou montaz

@ Antracit

0698 81L

0698 54L

O Bila

0698 51L

0698 55L

0698 23L

0698 64L 0698 29L

O Pisek

@ Seda

0698 12L

KOMPLETNi VERZE
pro zapusténou montaz s rozpérkami

@ Antracit

O Bila

0698 52L

O Pisek

nebo rameckem pro zapusténou montaz)

@ Seda

0 695 06L

0695 11L
0695 12L

0695 13L

0695 251
0695 26L

0 695 30L

0695 23L
0695 27L

0695 28L

0695 15L

0 695 86L

0 695 95L

0695 21L

0 695 40L
0 695 33L
0695 421
0695 41L
0 695 36L

0695 44L

0695 34L
0695 35L
0697 06L
0697 05L

0697 95

0695 04L

Lllegrand

MECHANISMY
(nutno doplnit krabici pro povrchovou montaz

@ Antracit

0698 00L

0698 01L

0698 02L

0698 03L

0698 05L

0698 06L

0698 27L

0698 10L

0698 13L

0698 41L

0698 16L

0698 14L

0698 04L

O Bila

O Pisek

0696 18L : 0698 09L

0696 11L : 0698 08L

0696 12L

0696 13L

0696 25L

0696 26L

0696 27L

0696 20L

0696 30L

0696 32L

0696 31L

0696 16L

0696 34L

0696 04L

0698 26L

23



Lllegrand

Plexo™

vybérova tabulka (pokracovani)

Funkce

SOUMRAKOVY SPINAC

Soumrakovy spinaé

AUTOMATICKE SPINACE A POHYBOVE SENZORY
Pohybovy senzor bez "N" vodic¢e - 2vodi¢ovy
Pohybovy senzor s "N" vodi¢em - 3vodicovy
Stropni/nasténny detektor pohybu - 3vodi¢ovy
SPINACE/STMIVACE ...with NETATMO

Bezdratovy bezbateriovy spinac¢

Bezdratovy bezbateriovy dvojity spina¢

Bezdratovy bezbateriovy Zaluziovy spina¢
Spinaé/stmivac bez "N" vodice

Spinaé¢/stmivac s "N" vodiéem

OVLADANI ROLET A ZALUZIi

Spinaé¢ ovladani zaluzii

Tlaéitko ovladani zaluzii

TERMOSTAT

Elektricky pokojovy termostat

NOUZOVE STOP FUNKCE - 3 A - 250 V

Nouzové stop tlacitko

Nouzové stop tlacitko na kli¢

Nouzové stop tlac¢itko 1/4 pootoc¢enim pro uzaméeni
ZASUVKY FRANCOUZSKY STANDARD - 16 A - 250 V.
Zasuvka 2P+ <+ automatické svorky

Zasuvka 2P + -+ Sroubové svorky

Zasuvka 2P+ -+ Sroubové svorky - nezaménna
Zasuvka 2P+ < s proudovym chraniéem - 30 mA
Zasuvka 2P+ <+ Sroubové svorky - pro elektricka kola/dvoukolova vozidla
Zasuvka 2x2P + I predkabelovana - vodorovna
Zasuvka 2x2P + + predkabelovana - svisla

Zasuvka 3x2P+ - piedkabelovana - vodorovna

Zahradni zasuvka -2x2P + I predkabelovana

24

0697 40

0698 74L
0698 19L

0698 73L

0697 31L

0697 68L

0697 63L

KOMPLETNI VERZE

pro povrchovou montaz

@ Antracit

0698 94L
0698 36L

0698 83L

0697 91L

0697 87L

0697 88L

0697 49L

O Bila

0697 80

0698 84L

0698 35L

0697 81L

0697 78L

O Pisek

0698 93L

0698 57L

0697 76L

@ Seda

0698 31L

KOMPLETNIi VERZE

pro zapusténou montaz

@ Antracit

0698 60L

O Bila

0698 70L

O Pisek

@ Seda

KOMPLETNi VERZE
pro zapusténou montaz s rozpérkami

@ Antracit

O Bila

O Pisek

@ Seda

0695 17L

0695 20LA

0695 22LA

0698 75L

0698 76L

0695 38L

0695 39L

0 695 08L

0695 47L
0695 48L
0695 49L

0695 51L
0695 521
0695 53L
0695 67L
0695 621
0695 63L

0 695 64L

Lllegrand

MECHANISMY
(nutno doplnit krabici pro povrchovou montaz
nebo rameckem pro zapusténou montaz)

@ Antracit

0698 95L

0698 96L

0698 98L

0698 91L

0698 40L

0698 07L
0698 421
0698 43L

0698 44L

O Bila

0696 29L

0696 38L

O Pisek

0696 21L : 0698 28L

0696 24L

0696 23L

0696 421
0696 43L

0 696 44L
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Lllegrand

Plexo™
vybérova tabulka (pokracovani)

Lllegrand

Funkce

KOMPLETNI VERZE
pro povrchovou montaz

KOMPLETNi VERZE

pro zapusténou montaz

KOMPLETNi VERZE
pro zapusténou montaz s rozpérkami

MECHANISMY
(na vybaveni s krabici na povrchovou
montaz nebo podpurnym rameckem a krabici)

@ Sedd

@ Antracit OBila

? O Pisek 5

? © Seds

. Antracit

O Bila

? O Pisek

@®8edd @Antracit  OBild O Pisek

© Seda z @ Antracit OBila OPlsek

2P+ L 0916 55 0557 03
3P+ L 0916 56 - - - 0557 06 - - - - - - - - - - -
3P+N+L 091657 0557 08

Spinana zasuvka francouzsky standard

2P+ L 055872
3P+ L 055875 - - - - - - - - - - - - - - -
3P+N+L 055877 - - - - - - - - - - - - - - -

069872l  069892L  069882L

Zasuvka francouzsky standard pro elektromobily

0697 85L -

060885L -

Bezpecénostni drzak na nabijeci kabel pro elektromobil

0694 94L

Kabelovy vyvod s tchytkou - 16 A 0 698 48L 0698 78L 0 698 88L - 0695 50L
Kabelovy vyvod - 20 A - se svorkovnici - - - - : O 698 49L ¢ 0698 99L ; 0698 89L ; - - - - - - - - -
Kabelovy vyvod - 20-32 A 0 698 50L

Zasuvka TV-R-SAT

069558

Zasuvka RJ 45 kat. 6A STP 0695 59L :

Zasuvka RJ 45 kat. 6 FTP = 5 i - - - _ - i _ _ _ 0695 691 § R _ B
Zéasuvka RJ 45 kat. 6 UTP - - - . ; ; - . ] ) . _ 0695 61L ] i i
Adaptér Mosaic™ pro zasuvku RJ 45 - > - - - - _ _ - . _ _ 0695 81L B _ _

Adaptér Osmoz - - . - - - - _ . . _ _ 0695 68L B _ _ _
G apte Mol s PRty o - - - - - - - - - - - - 069580 069880L 069695L 0698 38L
Adaptér Mosaic™ s uzamykatelnou prihlednou krytkou - - . - R _ R R _ _ R _ 0695 79L 069845 _ : R
Adaptér Mosaic™ s nepruhlednou krytkou = = . - - i - - B : _ _ 0695 84L 0698 30L 0696 84L B
Adaptér Mosaic™ bez krytky - - - - _ R _ _ R _ _ _ 0695 821 R ~ R
Adaptér Mosaic™ s flexibilni membranou = 5 - - - - _ _ _ _ _ _ 0695 87L _ _ _

Zaslepka

069537L

0698 37L

1 069637L - 0698 47L

26
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Lllegrand

Plexo™

vybérova tabulka (pokracovani)

Funkce

SIGNALIZACNI OSVETLENI

Signalizaéni osvétleni

Difuzér pro signalizaéni osvétleni - bezbarvy
Difuzér pro signaliza¢ni osvétleni - zeleny
Difuzér pro signalizacni osvétleni - oranzovy
Difuzér pro signalizaéni osvétleni - Gerveny
KRABICE PRO POVRCHOVOU MONTAZ

Jednoducha - s membranovymi prichodkami

Dvojnasobna - s membranovymi priichodkami - vodorovna nebo svisla montaz

Trojnasobna - s membranovymi priichodkami - vodorovna nebo svisla montaz

Jednoducha - s kabelovou priichodkou PG16
Jednoducha - s kabelovou prtichodkou ISO 20

Jednoducha - s kabelovou prtichodkou ISO 20 - 2 vstupy

Dvojnasobna - s kabelovou priichodkou ISO 20 - 2 vstupy - svisla montaz

MONTAZNi RAMECKY

Jednoduchy

Jednoduchy s rozpérkami

Dvojity - vodorovna nebo svisla montaz
Trojity - vodorovna nebo svisla montaz
PRISLUSENSTVI

Signalka - 12-24-48 V~. modra
Signalka pro orientaéni podsvétileni - 230 V~. modra
Signalka signalizaéni - 230 V~. modra
Membranova prichodka - 1 vstup
Membranova prichodka - 2 vstupy
Parovaci prichodka

Kabelova prtichodka - 1 vstup - ISO 20
Kabelova prtichodka - 2 vstupy - ISO 20
Kabelova prtichodka - 1 vstup - PG 16
Kabelova prtichodka - 2 vstupy - PG 16
Priichodka PG 16 pro @ 7-14 mm
Krytky na ochranu Sroubt
Bezpecénostni nastroj

Standardni rozpérky + podlozka

Dlouhé rozpérky + podlozka

Nerezové prislusenstvi pro sendvi¢ovy panel - vySka 5 cm

Upevinovaci prislusenstvi pro tenké stény

28

Plexo™ komplety povrchova montaz IP55

spinace a tlacitka

MECHANISMY
(na vybaveni s krabici na povrchovou
montaz nebo podpirnym rameékem a krabici

@ Seda | @Antracit - OBila | O Pisek

0695 83L - - -
0 695 88L = = =
0695 89L . . -
0695 90L = = =

Bal.
0695 91L - - -

069651L : 0696 01L : 0696 89L : 0698 63L
0696 72L © 069602L : 0696 90L : 0698 67L
069680L : 069603L : 0696 88L -
0696 521 = = =
069656L : 069628L : 0696 86L - 1
0698 46L = = =
069668L : 0696 10L : 0698 66L -
10
069681L : 0696 06L : 0696 92L : 0698 90L 10
069682L : 0696 09L : 0696 93L =
069683L : 069607L : 0696 94L : 0698 53L

10
069687L : 069608L : 0696 98L = 10

0694 950 - - -
0694 96L - ; ) ]
0694 98L - ; ]
0695 961 - - -
0695 99L - - -
0696 651 - - -
069660L © 069663L 0696 62L -
069670L  069673L 0696 71L .
0696 48L - - -
0696 501 - - - 1
0696 531 - ; ]
0695 98L - - -
091945 - - -
0697 96L - - :
0697 97L - ; ;
0694 92 - : ;

0695 97L - - -

0697 19L 0697 61L 0697 550

IP55 — IK 08. Mechanismy se dodavaji kompletni s neuchycenym rameckem

obj. .| Multifunkéni spinacé/tlacitko 5 v 1 Bal.

IP55 — IK 08. Automatické svorky
UmozZriuje vytvorit 5 funkci:
- stfidavy prepinac &. 6 nebo tlacitko s prepinacim 1
kontaktem
- dvojity stfidavy pfepinaC nebo dvojité tlacitko
s prepinacim kontaktem
- stfidavy prepinac &. 6 + tlacitko s prepinacim
kontaktem (nalevo nebo napravo)
Dodava se jako dvajité tlacitko s pfepinacim kontaktem
se dvéma namontovanymi polovi¢nimi krytkami
Dodava se s 1 krytkou a 2 polovi¢nimi krytkami

0697 19L @ Seda

0697 89L @ Antracit
Spinac¢e 10 AX - 250 VL

IP55 - IK 08. Automatické svorky 1
Stridavy prepinac €. 6 1
0697 11L @ Seda 1
0697 61L @ Antracit
0697 51L OBila

Stridavy prepinac €. 6 - se signalizacnim
podsvétlenim
Dodava se s 230 V. signdlkou 1

0697 12L @ 3ed ]
0697 21L @ Antracit

Stridavy prepina¢ €. 6 s orientaénim

podsvétlenim 1

Dodava se s 230 V. signalkou ]
0697 13L @ Seda 1
0697 36L @ Antracit

Dvojpdlovy spinac - se signalizaénim
podsvétlenim
0697 26L S

0697 16L

Lllegrand

0697 221

obj. & | Stfidavy prepinac ¢.6 10 AX -24V
se signalizaénim podsvétienim

Dodava se s 24 V. signalkou
1002 77L

Dvojity stridavy prepinac/tlacitko - 10 AX
-250V~

IP55 — IK 08. Automatické svorky

Dodava se jako dvoijité tladitko

Umoznuje vytvoreni 3 funkci:

- dvojity stfidavy prepinac (€. 6 + 6)

- dvojité tladitko s prepinacim kontaktem

- stiidavy prepinac ¢. 6 + tlaitko s pfepinacim kontaktem

0697 15L © Seda

0697 75L @ Antracit

0697 551 O Bild
Tlacitka 10 A

IP55 — IK 08. Automatické svorky
Tlacitko se spinacim kontaktem

0697 20L O Soda
0697 90L @ Antracit
0697 60L O Bild

Tlacitko se spinacim kontaktem s orienta¢nim
podsvétlenim
Dodava se s 230 V. signalkou

069722L =~ @ Secd
0697 82L \ ‘ @ Antracit
oso7e2l | _J OBig
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Plexo™ komplety povrchova montaz IP55

zasuvky

Plexo™ komplety zapusténa montaz IP55

spinace, tlacitka, zasuvky a kabelové vyvody

0698 81L 0698 291 0698 31L 0698 88L
0697 31L 0697 88L 0697 87L
IP55 — IK 08. Mechanismy se dodavaji kompletni s neuchycenym rameckem IP55 — IK 08. Mechanismy se dodavaji kompletni s neuchycenym rameckem IP55 — IK 08. Mechanismy se dodavaji kompletni
L.ze nainstalovat s rozpérkami obj. ¢. 0 697 96L a 0 697 97L (str. 38), kromé kabelového vyvodu obj. ¢. 0 698 50L
Bal. Obi&. | Zasuvky - 16 A - 250 V. Bal. Obj.é. | Zasuvky 20 A a 32 A - IP44
S détskou ochranou roubové svorky Bal. obj.&  Spinace 10 AX - 250 VL Bal. Obj.& | Zasuvky 20 A - IP44
Dodavano s 1 membranovou prdchodkou — 2 vystupy @ Seda Stridavy pfepinac¢ ¢é. 6 — automatické svorky Sroubove svorky
Zasuvky 2P++ — automatické svorky 20 A 1 0698 11L @ Seda
2P+L zasuvky - automatické svorky Kompatibilni s membrénovou priichodkou 1 0698 81L @ Antracit 10 055703 / 2P+L - 230V
10 > @ Sedd S 0916 55 7 2P+t - 200V 1 0698 51L O Bil4 ‘ /|
10 @ Antracit ﬁ’)‘j S, A 10 055706 (_l/ 8P+L - 400 V.
10 O Pisek > Stridavy pfepinaé &. 6 s rozpérkami ‘I’@“
10 14 = 1 0698 12L >y @ Seda
B > I 77 S 1 069862 ﬂ OBila 10 0656708 BP+N+ - 400 VA,
Piedkabelované zasuvky - 16 A - 250 V~. r@' ‘ l/* ll
S jednim pfivodem. Vodorovna montéz 5 0916 57 77 3PN+ - 400V, Dvojity stfidavy prepinaé/tlaéitko - 10 AX Krabice pro povrchovou montaz
2 x 2P+L1 zésuvky - automatické svorky '6[ -250V~ —
5 0697 68L , @ Seda r’»"‘ . 10 0903 59 Pro 20 A zasuvky obj. ¢. 0 557 03/06/08
/ ) = Automatické svorky
g 8 gg; ?gt @ Antracit 32 A Dodava se jako dvojité tlagitko s prepinacim kontaktem ﬁ Rozméry: 79 x 86 x 40 mm
O Bila Kompatibilni s membrénovou priichodkou U QL%T.?;’ J;r\%/g/(;rgégﬂr?gg ((90 6+ 6) Kabelové vyvod
@ Viestd iz 2P++ - 230V - dvoijité tladitko s prepinacim kontaktem yvody
- stfidavy prepinac &. 6 + tlacitko s prepinacim Kabelovy vyvod 16 A - 250 V~
kontaktem Dodava se s Uchytkou @ 5 az 13 mm (3 x 2,5 mm?)
1 0697 63L = 05585 L 1 0698 15L © Seda 1 0698 48L © Seda
3P++ - 230 Vv 1 0698 55L O Bila 1 0698 78L @ Antracit
1 0698 88L O Bila
.- Kabelovy vyvod 20 A se svorkovnici
) o 5 055877 3P+N+< - 230 VA, Tlacitka 10 A Vybaven 3 vstupnimi svorkami (2,5 mm?)
Zahradni dvojzasuvka Automatické svorky ; — a3 predgrg sa/orkam pro snadné zapojeni
Automatické svorky Tlaéitko s prepinacim kontaktem s orientaénim eda
Obsahuje 2 predkabelované zasuvky 2P++ odsvétlenim a drzakem stitka 1 0698 99L @ Antracit
S jednim privodem. Membranové prichodky s oznagenim ROSNG ot 1 069889 OBila
1 069749L > @ Antracit pruméru pro trubice a kabely Dodavano se signalkou 12 V. pro zapojent Kabelovy vyvod 20 - 32 A
= . Moznost vymény za 230 V. signélkou obj. ¢. 0 694 96L ISO 32: @12 a2 25 mm
| © Seda (RAL 7035) 1 0698 241 @ Seda ] e
50 0919 14 Az @20 1 0698 54L @ Antracit rﬁ O Seda
50 0919 156 Az @25 1 0698 29L O Pisek l_.
1 0698 64L O Bila -
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1

Zasuvka pro nabijeni elektrokol
a elektrickych dvoukolych vozidel

Automatické svorky

S détskou ochranou

Dodéavé se s 1 membranovou priichodkou - 2 vystupy
S oznacenim kola na krytce

2P+L - 16 A-250V

@ Antracit

0697 87L

Tlaéitko se spinacim kontaktem

0698 20L @ ® Seda

Tlaéitko se spinacim kontaktem a orientaénim
podsvétlenim

Dodavano s 230 VA signalkou

0698 32L @ Seda
0698 23L OBila

Zasuvka - 16 A - 250 VL

Automatické svorky
2P+L s détskou ochranou

@ Antracit
OBila
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Plexo™ pristroje IP55 Plexo™ pristroje IP55 Plexo™ pristroje IP55

spinace tlac¢itka spinace na kli¢, ¢asovy spina¢ a soumrakovy spinac¢
!.————.—-_'_\
| ! !
\ \ ; :
: : &
g h
0698 00L 0695 11L 0696 251 0695 86L/0 695 95 0696 30L 0698 26L 0695 44L 0695 34L 0698 04L 0695 17L
+ krabiceLpro povrchovou montaz
0696 01

Pristroje dodavany s krytkou

Pristroje dodavany s krytkou
Instalace s krytkou pro povrchovou montaz nebo s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38)

Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo s ramecky
pro zapusténou montaz (str. 38)

Pristroje dodavany s krytkou
Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo s ramecky
pro zapu$ténou montaz (str. 38)
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Spinace 16 A - 250 VL

IP55 — IK 08. Automatické svorky
Stridavy prepinac €. 6
0695 23L @ @ Seda

0695 27L '( @ Seda
D

jpolovy spinac¢ - se signalizaénim podsvétlenim
069528L ~Z) @ Seda
'(- Dodava se s 230 V~ signalkou

KFizovy prepinac €. 7
IP55 - IK 07

0695 21L 22 © Seda
0696 20L ;' O Bila
|

<
S
'U

1

- master/slave, max. 3 pfistroje slave

- NO tlagitko pro ovladani civek pulznich relé nebo
..with Netatmo modulu obj. €. 0 648 88
Ovladani dvefi

Napajeni: 12 - 48 V DC

Vystup: 24 VA

Vystup pracuje dle nastaveni v nékolika
modech:

- spinaci/pulsni

- NO nebo NC

0695 951

Bal. obj.& | Multifunkéni spinac/tladitko 5 v 1 : - P .
: - pnas’ Ba.  [lobj&. | Stfidavy prepinac ¢. 6 bez N vodice Ba.  [oBIEN Tlagitka 10 A se.  [WOBIET Spinade na Kli& 3 A - 250 V - Ronis &. 455
IP55 — IK 08. Automatické svorky - se signalizaénim podsvétlenim
Umoznuije vytvofit 5 funkcei: IP55 - 1K 08 Dodavano se dvéma kli¢i RONIS ¢. 455
- stfidavy prepinac ¢. 6 nebo tlacitko s pfepinacim IP55 - IK 07 Automatické svorky Kli¢ Ize vytahnout v kterékoli poloze
kontaktem o 4AX Tlagitko se spinacim kontaktem 2 kontakty NO , NPV
- dvojity stiidavy prepinac nebo dvojité tlacitko 60 W min. 1 500 W max. 1 069540L = @ Seda 1 0695 34L Dvoupolohovy s oznacenim “0 - |
s prepinacim kontaktem L Dodavéno se signélkou 230 V. 1 0698 1oL [ ® O Seda
- stfidavy prepinad &. 6 + tlacitko s pfepinacim 1 0695 151 ‘ Antracit
kontaktem (nalevo nebo napravo) ! 0696 30L OBila . . S »
Dodava se jako dvoijité tlacitko s prepinacim kontaktem | Tlaéitko se spinacim kontaktem 1 069535l Trolvpolc?hovy s oznacenim *1 -0 — I
se dvéma namontovanymi polovi¢nimi krytkami L oL L . - se signalizaénim podsvétlenim O Seda
Dodévé se s 1 krytkou a 2 polovi¢nimi krytkami Dvojité stiidavé prepinace &. 6 + 6/dvojita ~2 Dodévano s 230 V. signalkou
1 069506l @ Seda tlagitka - 10 AX - 250 V. 1 0653 @ ® Sorts
1 0698 00L £ @ Antracit .y { Spinaé na kli¢ a tlaéitko ovladané klicem
1 069809L J O Pisek ::')D 55’ - IK 08.kAu(tjomat|cll<e S\Iiorky pro ,bezpeény pFistup”
1 0696 18L OBila odava se jako dvojité tlatitko Tlacitko se spinacim kontaktem a orientaénim
Umoz“ngje vytvoreni 3lfurlkcv|: podsvétlenim 20 - IKO7
Spinace 10 AX - 250V B el ) Gaiino 230V~ sgnsl KWy asicksm zémke of,
IP55 — IK 08. Automatické svorky - stfidavy ofepinad &. 6 + taditko s pfepinacim 1 0695 421 (: @ Seda K v’yba:/enl klaflckym zarrjkem -Obj. €. 0697 95
Y prep prep 1 0698 13L ) i Spinac¢ na kli¢ se 2 pozicemi
Stéidavy prepina &. 6 kontaktem o Antracit 1 069706L 1 kontakt - 2 pol
1 0695 111 ) O Soda Dvojity stiidavy prepinac nebo dvojité tlacitko 1 0696 32L OBila KIS e vytahUJpe vye stiedové poloze bez
1 06980I1L (] @ Antracit s prepinacim kontaktem Tlagitko s pFepinacim kontaktem zmény stavu kontaktd
1 0698 08L 1 O Pisek Strldavy pfepinac &. 6 + 6 nebo dvojité tladitko Kontakt NO + NC O Seda
1 0696 11L O Bil4 s prepinacim kontaktem 1 069541L 2= @ Seda Spinaé na kli¢ se 3 pozicemi
I L 1 069%25L == @ Seda 1 069841 @ @ Antracit 1 0697 05L @ Sedé
gg;;«:?’glg;?rgmac ¢. 6 se signalizacnim 1 0698 05L 4 @ @ Antracit 1 0696 31L OBila
Dodava se s 230 V- signélkou ! giee6.250 i ?Pd”a i oFepinad & 6 + 6 nebo dvoiits Tlagltk'%s pfepinacim kontaktem a orientaénim
& s vojity stfidavy piepinac ¢. 6 + 6 nebo dvojité podsvétlenim T .
L Uiees 1L [,/ O Seda ) tlacitko s prepinacim kontaktem s orientacnim NO + NC kontakt Pislusenstvi . s
1 0698 021 ( @ Antracit p p Lo 1 0697 95 Evropsky standardni zdmek
i podsvétlenim Dodavano s 230 V~u signalkou o :
1 0696 12L \ O Bila . Lo - KIi¢ se vytahuje v poloze O
Dodavano s 230 V. signalkou na zapojen 1 0695 36L @ Sed4 Dodavan se 3 Ki&i
Stfidavy pfepina¢ €. 6 s orientacnim podsvétienim 1 069526L ~Z= @ Sed4 1 0698 16L ¢ @ Antracit .
Dodava se s 230 V. signalkou 1 0698 06L '( @ Antracit 1 0698 26L O Pisek Casovy spina¢ s orientaénim podsvétlenim
1 069518L = @ Seda 1 0696 26L \ OBila 1 0696 16L OBila 230 VL
1 069803 " @ Antracit Tiaditko s prepinaci ientadni
2 i eninad acitko s prepinacim kontaktem s orientaénim IP55 — IK 07
1 0696 13L (‘ OBila Bezdotykové spinace podsvétlenim a drzakem $§titka Bez N vodice — 2 vodice — Sroubové svorky
Dvojpélovy spinaé Ovladanl' osvétleni L ’ ‘ NO + NC kontakt Ovladani osvétleni nebo topeni éa,sovy'Im,sp[rlaéem
Podsvicen se signalkou obj. &. 0 694 96L (str. 39) 1 0695 86L Mag. 20t0 derqtrluzr)e svételné zdroje Dodavéno se signdlkou 12 V, qunost;nstgrl]acegekgllka Casovych spinact
Verze se signalizaénim podsvétlenim se signalkou loznost podsvetieni MoZnost vymeny za 230 V signélku obj. &. 0 694 96L v ramc Steneno obvoou
obj. ¢. 0694 98L (str. 39) Pri zapojeni bez "N vodice: (str. 39) Dodavéno s LED signélkou
' - nutno dodrzet minimalni zatéz 5 W S s Casovy interval: od 25 s do 15 min.
1 0695 30L @ Seda v Al 1 0695 44L @ Seda ovy Interval:
,/ e - Ize pouzit jako spinac ¢. 1 1 0698 14L [ ® , Maximalni zatéze:
1T 0698271 ( @ Antracit PH zapojeni s "N vodicem Ize pouzit jako: : Antracit - 1000 W zarovky
1 0696 271 ¢ O Bila - spinad &. 6 1 0696 34L OBila - 400 W halogenka

- 400 V~ ELV halogenové zarovky
- 400 V~ zarivky

-1 840 W topeni (odporova zatéz)
© Seda

@ Antracit

OBila

Soumrakovy spinac¢

0695 17L IP55 — IK 08
Sroubové svorky
Spinani v zavislosti na svételnych podminkach
Dodava se véetné vestaveného fotoclanku
Maximalni zatéze:
- 1400 W zarovky
- 500 V~ zafivkové trubice a kompaktni zafivky
- 200 VA kompaktni LED
Spina v rozsahu osvétleni 2 az 1 500 lux
Kombinovatelny se v8emi provedenimi krabic pro
povrchovou a zapusténou montaz (str. 38)

0695 04L
0698 04L
0696 04L
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Plexo™ pristroje IP55

automatické spinace

0695 20L

Bal.

1 069520LA @

Obj. &.

0401 49

0697 40

Pohybové senzory - nasténna montaz

0696 29L

Plexo" pfistroje IP55

ovladani zaluzii a ventilace

0695 08L

Pristroje dodavany s krytkou

Instalace s krabicemi pro povrchovou montdz nebo s ramecky

PIR technologie, IP55 - IK 08
Max. zatéz, oblast detekce a schéma zapojeni viz

nasledujici technické strany. Bal.

Doporucena vyska instalace: 1,2 m

Nastavitelna uroven osvétleni pro detekci:

5-1 275 luxt nebo mlize spinat bez ohledu na Uroveri
pfirozeného osvétleni jen na zakladé detekce pohybu
Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min.

Nastaveni citlivosti (vzdalenosti detekce): 2-8 m 1
Spotfeba v klidovém stavu: max. 0,01 W 1
Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo

s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38)
2vodic¢oveé zapojeni bez "N" vodice

Max. 3 senzory Ize zapojit paralelné a pfipadné
je doplnit o ¢asovy spinac, nutno dodrzet
minimalni zatéz (1 senzor =2 W,

2 senzory = 6 W, 3 senzory = 10 W) 1
3vodic¢ové zapojeni s "N" vodicem

1 069522LA @ Max. 10 senzor( Ize zapojit paralelné.

1

34

0401 49

0697 40
0697 80

Kompenzator

Zapojeni paralelné co nejblize k zatézi
Pouziva se u 2vodic¢ovych pristrojd
zejména v nasledujicich pfipadech:

— zaté7 je nizsi nez pozadovana min. zatéz
senzoru
— blikani zatéze (LED/kompaktni zarivky, feromag.
trafa...)
— dlouha kabelaz
— zatéz mirné sviti, i kdyz je napajeni vypnuté
— okruh je spinan podsvétlenym spinacem
Pohybovy senzor s "N" vodicem
- nasténna/stropni montaz

PIR technologie, IP55/ IK 04

Max. zatéz a oblast detekce viz nasleduijici technické
strany

Vyklopna hlava

Doporucena vyska instalace: 2,56 m

Lze spojovat paralelné

Nastavitelna uroven osveétleni pro detekci:

1 -1 275 luxd

Nastavitelna doba sepnuti: od 12 s do 16 min.
Spotreba 0,4 W v klidovém rezimu

Povrchova montaz pfimo na strop nebo zed’
Rozméry 90 x 91 mm (prdmér: 91 mm)

@ @ Seda

OBila

pro zapusténou montaz (str. 38)

obi.&. Ovladani rolet a zaluzii

IP55 - IK 06
Spinaé
Pro pfimé ovladani max. 6 AX — 250 V - 500 W
motoru rolet, markyz nebo zaluzif

0695 38L @ Seda

0698 98L @ Antracit

0696 29L OBil4

Tlacitko

K ovladani max. 6 A — 250 V — 500 W motoru rolet,
markyz nebo zaluzi pres blok elektroniky

@ Sed4

OBila

0695 39L
0696 38L

Elektronicky pokojovy termostat

IP55 - IK 07 - 250 V AC
Zabezpedluje regulaci teploty ve vihkych prostorach
nebo pfi specifickém pouzivani (napf. dilny,
laboratore, skleniky atd.)
Nastavitelny rozsah od 10 °C do 30 °C
Prepinatelny: chlazeni/ohrev

0695 08L

Plexo™ pohybové senzory

tabulka zatézi a oblasti detekce

Oblast detekce

Shodné pro vSechna provedoenf sen;ort] Plexo™.
— tmavé Cervena barva — ch°uze proti senzoru
— svétle Cervena barva — chlize napfic¢ oblasti detekce

Obj. €. 0 695 20LA a 0 695 22LA

Lllegrand

([ )
1,2m- .
I I I I I E
0Om 2m 4m 6m 8m g ) t ‘
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[ \
1 7 i
4m 8m
Obj. 8. 0697 80 a 0 697 40
Stropni montaz
2,5m (@)
£
o]
) ()
4m 2m 1m Omi1m 2m 4m
Nasténna montaz
2,5m
[ ] |
X ‘
|
- 1
8m
Tabulka zatézi pohybovych senzort Legrand
: Q LED = & =
+ +
LED
ﬁ e ¢ en | e s
1x2,5mm? Xr & ) & & e
0695 20LA (2vodicové) 2-150 W 2-100 VA 2-100 VA 2-150 VA 2-150 VA 2-150 VA
0695 22LA (3vodicové) 2000 W 500 VA 500 VA 1000 VA 1000 VA 1000 VA
@ + s + + ) +
9 D |9 BT EEAL
Obi. &. £ i) e iIE) 11® e 118 11® e 11®
828; gg 2000 W | 8,5 A |2000 VA| 8,5 A | 5x (2x36 W) | 2,1 A {2000 VA| 8,5 A |2000 VA‘ 8,5A | 5x (2x36 W) ‘ 2,1 A [1000 VA‘ 4,3 A |2000 VA‘ 8,5A {1000 VA‘ 43A| 200W |09A
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Plexo™ pristroje IP55

zasuvky a zaslepky

0698 28

4

; /

. o
o B s

. . *
L2

i
0695 621 0696 43L

Pristroje dodavany s krytkou
Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38)

Bal.

—_ L 1

10

36

Obj.¢. | Zasuvky 16 A - 250 V~u

IP55 - IK 08
Vybaveno krytkou

2P+<L s clonkami - automatické svorky

0695 51L @ Seda
0698 91L Q4| @ Antracit
0698 28L iz O Pisek
0696 21L O Bila
2P+<L s clonkami - Sroubové svorky
0695 521 =7 @ Seda
0698 40L @ Antracit

0696 24L O Bila

2P+L nezaménna - Sroubové svorky

0695 53L @ Seda
0696 23L OBila

PrisluSenstvi nezaménné zasuvky
pro obj. ¢. 0 695 53L a 0 696 23L

Samolepici adaptér na vidlici

0502 99
Dvojité a trojité zasuvky predkabelované

IP55 - IK 08
Automatické svorky
Zasuvky jsou mezi sebou jiz propojeny, montaz
do vicenasobnych instalac. krabic nebo ramedki
2 x 2P+<L - vodorovna montaz
0695 621
069842l o~
0696 42 Y

0695 63L @ Seda
069843 A @ Antracit
0696 43L Y2 O Bila

O Bila

Bal.

1

—_ 4 4

0695 67L

ob.&. Zasuvka s proudovym chranicem

16 A - 250 VL

Chrani pred elektrickym zkratem (pfetizeni a prepéti)
Vybavena:

- zasuvkou 2P++ s détskou ochranou a krytkou
-16 A-250V

- jisti¢ s proudovym chrani¢em 30 mA

> O Seda

j jf/l'
=

Zasuvka pro nabijeni elektrickych kol
a elektrickych dvoukolych vozidel
IP55 - IK 08

Automatické svorky

S détskou ochranou

S oznacenim kola na krytce

2P +T-16 A-250V

@ Antracit

Zaslepka

Kompatibilni s krabicemi na povrchovou a zapusténou
montaz

0695 37L @ Seda
0698 37L @ Antracit
0698 471 O Pisek
0696 37L OBila

0695 67L

0698 07L

Plexo™ pristroje IP55

datové a TV zasuvky, adaptéry, nouzové stop tlacitka a signalizacni osvétleni

Lllegrand

0695 59L

0695 80L 0695 81L

Pristroje dodavany s krytkou
Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38)

Bal.

1
1

1

—_

obj.s. | Datové zasuvky RJ45

IP55 (s uzavienou krytkou) - IK 08
O Seda

0695 59L Cat. 6A - STP

0695 69L Cat. 6 - FTP

0695 61L Cat. 6 - UTP

TV zasuvky

TV zésuvky

Pro instalaci DAB+, DVBT, kabelového vysilani
a satelitu. Kompatibilni s UHD TV

Stinéna hvézdicova zasuvka tfidy A LTE Ready
(4G ochrana)

Doporuéeny koaxialni kabel: 17 VATC
Hveézdicovy kabel (1 zasuvka = 1 anténa, splitter
nebo multiswitch)

Vizuélni kontrola pfipojent

Splfuje evropskou smérnici EN 50083-4 a EN 50083-2

T
0695 58L

Adaptéry pro 2-modulové pristroje
Mosaic™

Moznost vybaveni jakoukoli funkcf
2-modulového pfistroje Mosaic™ (kromé
pfistroju s nadstandardni hloubkou) s cilem
ziskat dalsi IP55 funkce

Adaptér s priihlednou krytkou

IP55 - IK 08

0695 80L ® Seda

0698 80L @ Antracit

0698 38L O Pisek

0696 95L O Bila
Adaptér s uzamykatelnou prihlednou krytkou
IP55 - IK 08
Uzamykatelné pomoci specialniho naradi
obj. ¢. 0919 45

0695 79L @ Seda

0698 45L @ Antracit

Adaptér s nepriihlednou krytkou

IP55 - IK 08
069584L 2@ Sedd
069830L @47 @ Antracit
0696 84L w/ OBila

Adaptér bez krytky (IP20)
069582L 2 @ Seda

Adaptér pro zasuvku RJ 45
Zajistuje tésr]énl’ kabelu IP44, pokud je jiz pfipojen

069581L == @ Seda

Bal.

10

—_

0695 83L

ob.&. Adaptéry pro 2-modulové mechanismy
Mosaic™ (pokracovani)

Adaptér s flexibilni membranou

Moznost instalace jakékoli funkce 2-modulového
pristroje Mosaic™ (kromé pristrojli s nadstandardni
hloubkou) a jejich ovladani stisknutim flexibilni
membrany a zachovanim kryti IP55

0695 87L @ © Seda

Prislusenstvi

Bezpecénostni nastroj
0919 45 Uzamykaci/otviraci nastroj pro adaptéry
%\ obj. 8.0 695 79L a 0 698 45L
Pouziva se k utazeni / povoleni antivandal
Sroubd odolnych proti vandalismu
Pero
0395 98 Cerny popisovac
Nesmazatelny, k ozna&eni

Nouzové stop tlacitka 3 A - 250 V.

IP55 - IK 07
Dodavano se $titkem ,emergency stop“ ve 4 jazycich
Se Zlutou krytkou a Gervenym ovladacem

Nouzové stop tlacitko

1 kontakt NC

Jednopdlové

0695 48L Nouzové stop tlacitko na Kli¢
Kontakt NO + NC
Dodavano se 2 kli¢i RONIS &. 455
Kli¢e se vytahuji v poloze O
Nouzové stop tlacitko — po stisknuti zpét
pootocenim o 1/4 otacky
Kontakt NO + NC

0695 47L

0695 49L

Adaptér pro pristroje Osmoz

Pro montaz ovladacich a signalizanich pfistrojdi
Osmoz o priméru 22 mm
O Seda

0695 68L

Signaliza¢ni osvétleni

IP55 - IK 08

Signalizacni svitidlo

Mechanismus s integrovanymi LED dostupné
ve 2 stupnich vykonu (0,2 W nebo 1 W)
Sroubové svorky

Osazené difuzéry

obj. ¢. 0 695 88L/89L/90L/91L

0695 83L i = O Seda/Bila

Difuzéry pro signalizaéni svitidlo

Seda/Bila
0695 88L (O Bezbarva
0695 89L @ @ Zelena
0695 90L |] Oranzova
0695 91L @ Cervena

37



Lllegrand

Plexo™ pristroje IP55

instalaéni krabice a montazni ramecky

Plexo™ pristroje IP55

membranové prichodky a pfisluSenstvi

Lllegrand

0696 01L 0696 021 0696 80L

K vybaveni modularnimi pfistroji Plexo™ (str. 32-37)

Jednoduché instalacni krabice pro
povrchovou montaz s membranovymi
prachodkami

Bal. Obj. &.

Dodavano s odstranitelnou tésnici membranou
2 membranové prachodky 1 otvor

O Seda

@ Antracit

0696 51L
0696 01L
0698 63L
0696 89L

-

Dvou a trojnasobné instalacni krabice
pro povrchovou montaz s membranovymi
prichodkami

Bez rozdéleni mezi komorami pro jednodussi
kabelové zapojeni, moznost instalovat
predkabelované zasuvky

Dvojnasobna - vodorovna nebo svisla montaz
3 membranové prichodky 1 otvor

1 membranova prichodka 2 otvory

O Seda

% 7 AN @ Antracit

BRI O Pisek

& OBila

Trojndsobnd - vodorovna nebo svisla montaz
4 membranové prtchodky 1 otvor

1 membranova prdchodka 2 otvory

© Sed4

@ Antracit

OBila

0696 72L
0696 02L
0698 67L
0696 90L

-

1 0696 80L
1 069603L
1 0696 88L (1

Instalacéni krabice pro povrchovou montaz
s prichodkami ISO nebo PG

Jednoducha, 1 otvor - PG 16
1 0696 52L £ @ Seda

Jednoducha, 1 otvor - ISO 20

1 0696 561 @ Seda
1 0696 28L @ Antracit
1 0 696 86L OBila
Jednoducha, 2 otvory - ISO 20
1 0698 46L = @ Seda

Dvojnasobna, 2 otvory - ISO 20

Pro vodorovnou a svislou montaz
2-otvorovou kabelovou prichodku Ize umistit

1 0696 68L
1 0696 10L
1 0696 66L ()

@ Antracit
OBila

38

Bal.

- 4 4

50
50

0698 90L 0696 98L

obj.é& | Montazni ramecky pro zapusténou montaz

Pouziva se ve verzi pro zapusténou montaz pouze
pro krabice podle lokalnich standard(
Jednoduchy

MozZnost pouzit rozpérky obj. €. 0 697 96L/97L

0696 81L = Seda
0696 06L @ Antracit
0698 90L || O Pisek
0696 921 O Bila
Jednoduchj - s rozpérkami
N O Seda
@ Antracit
7 OBila
Dvojity — vodorovna a svisla montaz
0696 83L = @ Seda
0696 07L I/ @ Antracit
0698 53L O Pisek
0696 94L O Bila
Trojity — vodorovna a svisla montaz
0696 87L @ Seda
0696 08L @ Antracit
0696 98L OBila

Rozpérky

Sada 2 rozpeérek + 1 podlozka
0697 96L Standardni rozpérky
0697 97L Dlouhé rozpérky

|

0695 96L

0694 96L

Bal.

e

0695 99L

0696 65L

0696 60L

";‘. {irJL ,\'. l‘i P .

0694 98L 0694 951

obj.&. | Membranové prichodky

1 otvor aZ do @ 25 mm

0695 96L @ Seda

2 otvory az do @ 12,5 mm

>t

O Seda
Parovaci prichodka
Umozniuje zkombinovat krabice pro povrchovou
montaz s krabici pro instalaci IP44
0696 65L — @ Seda
o)

A\

0695 99L

Qi O

Kabelové prichodky

Pro instalaci na krabicich pro povrchovou montaz
(kromé& obj. ¢. 0 696 53L)

1 otvor ISO 20

0696 60L @ Seda
0696 63 @ Antracit
0696 621 O Bila

1 otvor PG 16

0696 48L

o
[0p3
0]
o
[

2 otvory I1SO 20

© Seda
@ Antracit
OBila

2 otvory PG 16

@ Sed4

0696 70L
0696 73L
0696 71L

D

0696 50L

D

Prichodka PG 16 - vice primért

069653L@ @7 az 14 mm

0696 50L
) | .
b P aih)
) o
&
0694 92 0695 97L
Bal. obj.& | Signalky

0694 96L 230 V.- 0,2 mA - modra — orientaéni funkce
0694 98L 230 V- 2 mA - modra - signaliza¢ni funkce
0694 951 12 a7 48 V. - 2,6 mA (48 V~U) - modra

Upeviiovaci prisluSenstvi

Jednoduché nerezové prislusenstvi pro
sendvic¢ovy panel

0694 92L. Dodavano se Srouby pro upevnéni produktu na
prislusenstvi a dvojitymi izolovanymi krytkami (tfida Il)
pro pfisluSenstvi k zapojeni
Pro tenké stény

0695 97L Nevyzaduje krabici pro zapusténou montaz

Sada 4 krytek

Ke kryti upeviiovacich SroubU pfi instalaci krabice
pro povrchovou montaz na kovovou podpéru
0695 98L @ Seda
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Lllegrand Lllegrand

Plexo™ with Netatmo - pripojena domacnost  pracue

s aplikaci

Green'Up™ nabijeci zasuvky
Legrand

pro elektromobily spinace a zasuvky Home + Control

0697 85L 0698 85L 0698 751 0698 94L 0698 351 0698 73L 0698 92

Nastaveni a ovladani pomoci aplikace Home + Control. Slouzi k rozsifeni instalace pristrojl ...with Netatmo, vyzaduje predchozi instalaci komunikacni
brany ...with Netatmo - viz technicky katalog Legrand Smart Home.

Nastaveni scénard, ovladani pomoci mobilu, update firmwaru (dUleZité) nebo kontrola spotfeby vyZzaduji Wi-Fi sit 2,4 GHz s pfipojenim na internet

v dosahu komunikacéni brany.

Kompatibilni se Zigbee 3.0.

Pouziva se pro bezpecné nabijeni elektromobild a plug-in hybridd, ktera vyuZivaji kabel rezimu 2 (kompatibilni s rezimem 1).
Vhodné pro pouziti v obytnych prostorach a na pracovistich.

IP55 - IK 08
Bal. obj.&. | Zasuvky 16 A pro elektromobily Bal. obj.&. | Spinac¢e s moznosti stmivani Bal. obj.&. | Bezdratovy bezbateriovy Zaluziovy spina¢
Mechanismy pro pouziti v tézkych provoznich \é?egwrgt?rg\gns?r?]?\fggegcl;rﬁ)wrggiugi)l\illfaigrl]—?grmeT%jouﬁtrol Umoziiuje sparovani a oviddani jednoho nebo vice
crlorjo Zekzonih ol (e 20, oo
Spifiuje normy NF C 61-314 a IEC 60-884-1 s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38). v aplikaci Home + Control
Vhodné pro instalaci v rodinnych domech, Tabulka zatézi a schémata zapojeni viz nasledujici Aplikace Home + Control umoziuje:
uzamykatelnych garazich, parkovacich mistech atp. technicke strany. . — pérovani pistroje, prejmenovani pristroje a jeho
‘ ™ Aplikace Home + Control umoZiuje: umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze
/IAPU?C?FT-M;:I(Cﬂg ;vz)srkA -52d3é(:s\l£6upcl)(e3ﬁ?anou _ Spinanfa stmivani i N ianalizadni firmwaru... ‘
MoZnost pouzivat é/ 'drakem na zavéseni nabijeciho f—uﬁrk%%nutl LED diody do orientatni nebo signalizacni Pristroj je ze zadni strany zcela plochy, povrchova
kabelu k vozidlu — chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci montaz, dodavano veetné ramecku.
@ Antracit T et 1 0698 73L —N O Seda
1 069786l .z~ FRstandard komplet 5 ientadni méfent spotf 1 069883 (Tl @ Antraci
. standard komplet, — zadan/ velikosti zat&Ze pro orientadni méfeni spotieby w niracit
( povrchova instalace svételného okruhu 1
— parovani pristroje, pfejmenovani pfistroje a jeho . .
umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru Spinana zasuvka
; . — aktivovat funkci ,auto-off* (Casova¢, max. 30 min) (AN X¥ani = SN A A ot
TOPERL ) Rt mecmeus Kb Sl e sty Bbojens st Gttty
'[ instalaci Plexo™ IP55 nebo krabici pro ggfsnoa;/g?m programem nebo nékolika bezdratovymi Ochrana proti pretizent. o
> povrchovou instalaci (str. 38) Instalace s krabicemi pro povrchovou montaz nebo f‘ggﬁgﬁﬁome + Control umoZfiuje:
Drzak s ramecky pro zapusténou montaz (str. 38). — prepnuti LED diody do signalizadni funkce
- . Spinacé/stmivac bez "N" vodice — chvilkové rozblikani diody pro snadnou lokalizaci
1 0694 94L K zavéseni nabijeciho kabelu Dodavano s kompenzétorem obj, & 0 401 49 pro konkrétniho pristroje o S
zamezeni nezadoucich jevl jako je blikani zatéze atp. - Svtajlstlka meéreni spotfeby (denni, tydenni, mésiéni,
Moznost ovladani nepodsvétlenym NO tlacitkem rocni)
1 0698 751 @ Seda — parovani pristroje, pfejmenovani pfistroje a jeho
1 0698 951 @ Antracit umisténi do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru
Lze je ovladat mobilni aplikaci, hlasem, scénarem,
/® Casovym programem nebo nékolika bezdratovymi
- P, . spinaci.
’ 0698 76L SC/St"!“'a? s "N" vodicem Instalace s krabicemi pro povrchovou montaZ nebo
1 0 698 96L r,‘ A © Seda , s rdmedky pro zapusténou montaz (str. 38)
m’ @ Antracit 1 0698 72L @ Sods
1 0698 92L /;/,2 @ Antracit
Bezdratovy bezbateriovy spinaé 1 0698821 ¥ b OBila
G\
Po sparovani umoznuiji oviadani dratovych pfistrojt
(spinacti/stmivacd, spinanych zasuvek, spinanych
kabelovych vystupd, spinanych/stmivanych modulti
nebo impulznich relé v rozvadéci). Pri jednom stisknuti
v libovolné Casti pfistroj vysila pro sparované dratove
pfistroje povel ,pfeklopit stav”. Dvojitym stiskem vySle
sparovanym dratovym pristrojim povel ,OFF*.
Vhodné pro sparovani s max. jednim z vySe uvedenych
dratovych pristroj. Parovani se provadi poklepanim
na pfislusny dratovy pristroj nebo v aplikaci
Home + Control.
Aplikace Home + Control umoznuije:
— parovani pristroje, prejmenovani pristroje a jeho
umisténi
do virtualni mistnosti, kontrolu verze firmwaru
— aktivovat funkci ,auto-off* (Casovac)
Pristroj je ze zadni strany zcela plochy, povrchova
montaz, dodavano vcetné ramecku.
1nasobny
1 0698 74L @ Seda
1 0698 94L @ Antracit
1 0698 93L O Pisek
1 0698 84L O Bila [>j Aplikace Legrand Home + Control
2nasobny 1 dostupna v obchodech Google C
A A 7 o 1 0698 19L Seda ¢
¥ Inovativni systém Green"Up", technologie spolecnosti Legrand Group, 1 e : Seaa Play a App Store
& aktivuje rezim ,maximalniho vykonu', diky Cemuz zajistuje rychlé 1 0698 571 O Pisek
s abezpetné nabijeni. 1 0698 351 O Bila
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Lllegrand

Plexo™ with Netatmo - pripojena domacnost
schémata zapojeni a tabulky zatézi

Schémata zapojeni

Spinac¢/stmivac bez N vodice

(obj. &. 0 698 x5L)

Kompenzator obj. .
(soucast dodavky)

0401 49

DalSi moznost:
ovladani pomoci
+ klasického

* (5 tlacitek max.).

1 nepodsvétleného tlacitka

' ' B
----- 1 .
/\ 50 m max. 0

2nasobny spinac¢ s N vodicem

(obj. €. 0 698 x6L)

—Z

———————1——

=7mm

Poznamky

Lllegrand

D
D
[ )
= I
Tabulka zatézi
0 = a
= 2L *
= . = el
MN Zarovky
Kapacita svorek Kompaktni LED s elektronickym MN Zarovky
mm? Klasické zarovky Zarovky Kompaktni zafivky trafem s feromag. trafem
0 698 x5L
Spina¢ s moznosti 2 x2,5mm? 5-125W 5-125VA (.2 - 5-125VA -
stmivani bez N vodice
0 698 x6L
Spina¢ s moznosti 2 x 2,5 mm? 150 W 150 W (9 150 VA150 W (9 150 VA150 W @ -
stmivani s N vodi¢em
Obj. &. mm? Max. zatéz
0 698 x2L
Zhaua 2 x2,5mm? 3680 W, cos ¢=0,8

"V médu ,,stmivac® pouzite pouze stmivatelné svételné zdroje a transformatory stejného typu.

2 Max. 10 zarovek
 Max. 15 zarovek
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