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A1 | Moderni a kvalitni
o Zmenl mechanismus In "Matic.
Vase smysly

Pestra nabidka
atraktivnich rdmecku
a krytek.
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Valena Allure

v kazdem detailu

Kvalitni mechanismus
In“matic jako zaklad rady
Valena Allure




Lllegrand

Mechanismus
Valena

INMATIC

- Bezpecny
- Spolehlivy
- Odolny

Nové
funkce

- Komfort
- Komunikace

- Bezpecnost O

MyHOME_Up

Inteligentni
elektroinstalace
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Jednoduse dokonaly
mechanismus

Valena INMATICG

Rada Valena Allure je vybavena

novymi mechanismy In "Matic.

Tyto kvalitni mechanismy jsou vysledkem
peclivého vyvoje, pri kterém jsme vychazeli
z pozadavkd elektrikard na kvalitni
mechanismus umoznujici rychlou instalaci.
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Valena Allure
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Valena Allure

design

Valena Allure je skutecnou
designovou inovaci. Jeji kFivky
ji dodavaji lehkost a modernost.
Valena Allure je novou cestou
od klasickych tvard.

Florent Glenisson,
designer Valena Allure
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Valena Allure

sofistikované

Nechte vyniknout nejen klasicke,
ale i moderni barvy a elegantni potisky.
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CHROM NARCIS

ZLATO NARCIS

bt
BiLA

PERLET

BEZOVA

HLINIK

CERNA MATNA
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Valena Allure

rafinovane

Delikatni chrom a zlato
jsou uslechtilymi materialy
prinasejicimi harmonii.

eleganci.

Chromovy
okraj
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ORECH

BILE ZRCADLO
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Valena Allure

smele

Netradicni design
pro opravdu originalni
interiery.

\/

Pravé materialy
pro interiéry bez
kompromisd
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SKLO BILE

MRAMOR
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Lllegrand

Kompletni nabidka vice nez 150 funkci,
ktere jsou svoji eleganci
a jednoduchosti vhodné kamkoliv.

AUTOMATICKY VYPINAC

: =5 e
1 II II
| MULTIMEDIA
O e a
| = T = o —

PODSVETLENY SPINAC

STMIVAC

ZASUVKA

USB NABIJECKA
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Valena

INMATIC

Spolehlivy
Robustnl e

Ochrana pred dotykem
se zivymi castmi po celou
dobu instalace.

VETSI UVOLNOVACI
TLACITKA

Vétsi komfort pri odpojovani
vodi¢l z automatickych
svorek.

IZOLOY@NA
MONTAZNIi DESKA

Ochrana proti zdsahu
elektrickym proudem
a zranénim.

DETSKA OCHRANA

Integrovand v mechanismu.

TESTOVACI BOD

Volny pFistup pro mérici zarizenf
bez potieby demontaze z instalacni
krabice.

Vysokd ochrana mechanisma
pired prachem, malovanim

a poskrabanim, dokonce

i po instalaci. Neni nutné
odstranit ochranny kryt,

i kdyZ se produkt pouziva pred
Detail spinace ¢.1 instalaci ramecku.




Lllegrand

VALENA INMATIC": lepsi provedeni a maximalni
kvalita spinacu, zasuvek a ostatnich funkci

Automatické svorky s barevnym znacenim pro kabely

Rychlé pFipojovani: jen nékolik sekund potrebnych pro pripojeni vodica.
Spolehlivost: garantované dlouhotrvajici pripojeni.

Odpojeni: rychlejsi a jednodussi nez u Sroubovych svorek.

13 mm

Vhodné pro pevné i slanéné
vodice.

LED signalizace Podsvétleni

Podsvétlené
funkce s LED
technologii:
Usporné
reeni s dlouhou
Zivotnosti.
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Valena Allure

Nova rada

Pro slozeni kompletniho pristroje
Valena Allure pouzijte mechanismus
Valena Life, u kterého pouze vyjmeéte
krytku, vymente ji za krytku

Valena Allure a doplnte kryci ramecek.

Vyjméte krytku
Valena Life

Pouzijte mechanismus
rady Valena Life

20 |




Lllegrand

ORECH
CERNA MATNA
SKLO BILE
Nasadte krytku Instalaci dokoncite
Valena Allure nacvaknutim rdmecku

na mechanismus
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Spinace

Kompletni nabidka
pro véechny typy projektd

Dostupné ve verzi 10 AX a 16 AX

22 |
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- | uly

TROJITY SPINAC C.1

STRIDAVY PREPINAC C. 6 DVOJITY STRIDAVY PREPINAC
PODSVETLENY C. 6+6 PODSVETLENY
LED SIGNALIZACE PRO PODSVETLENE FUNKCE

LED technologie zarucuje vysokou spolehlivost,
dlouhou zZivotnost a Usporu energie.

VALENA ALLURE
Unikatni moznost podsvétleni klapky spinace

| VALENAALLURE | VSEOBECNE INFORMACE | 23
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Ovladani_ ;
osvetleni

Kompletni rada |Razna regeni

¥ AV pro vase pohodli,
pro kaZdy typ bezpecnost

osvetleni |a Uspory energie.

AUTOMATICKY VYPINAC

Je idealnim resenim do détského pokoje,
na chodby, atd.

Svétlo zapne uzivatel a automaticky

se vypne, pokud v mistnosti neni

zaznamenan pohyb po dobu 10 minut.




Nové stmivace:
ovladani vsech
Atézi

v
typu zatéz

.'r—
A8l

TLACITKOVY STMIVAC

Univerzalni stmivac bez N-vodice
pro vSechny typy zatézi, vhodny
i pro stmivani LED zdroja.

Osvétleni jen tehdy,
kdyz je potrebné

POHYBOVY SENZOR

Ovladani osvétleni bez zbytecnych
ztrat v residencnich, komercnich
a pramyslovych objektech.

Lllegrand

1000 W STMIVAC S 5 LED
DIODAMI STAVU

Vhodny pro halogenové
a klasické zarovky.

: 3 @ |

| ——
S ——
AUTOMATICKE AUTOMATICKY VYPINAC
NOCNI OSVETLENI Automaticky vypne svétlo,

Osvétleni cesty v noci nebo za Sera pokud neni v mistnosti

s moznosti zvukové signalizace zaznamenan pohyb.
v misté prekazky.
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reseni

Pripojna mista
na dosah ruky




AUDIO / VIDEO ZASUVKY

INTERNET, HD VIDEO A HUDBA
Sortiment produktd, pomoci kterych
elegantné propojite pocitac / tablet /
domaci kino s HD televizorem resp.
projektorem. Slouzi i na propojenf
set-top-boxd a routerd.

CIOIC;

ZASUVKA 3 X RCA

ZASUVKA HDMI 1.3 ZASUVKA HD 15 + 3,5 mm

JACK

e

Zprijemnéte si vase chvile poslechem
hudby v kterékoliv mistnosti.

| & = |

BLUETOOTH MODU

Prehravejte si hudbu z mobilniho
telefonu, tabletu nebo MP3
prehravace primo ve vasem
domé.

FM TUNER
Jednoduchy na instalaci.
Zapusténa montaz.

RDS tuner. LCD displej.

| VALENA ALLURE |

Lllegrand

oo A

ZASUVKA 2 X RJ 45

ZASUVKA TV-RD-SAT

REPRODUKTOR

Vlyberte si reproduktor do
podhledu, povrchovy nebo
skryty.

VSEOBECNE INFORMACE | 27
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ena

Diky Siroké skale pristrojad MyHOME_Up
nabizi jednoduché a efektivni reSeni

pro zajisténi komfortu, energetickych

a komunikacnich potreb jakéhokoliv
bytu/domu.

Inteligentni pristroje MyHOME_Up
prinaseji jednoduchy a snadny zplsob

1830 W

@
O
e 9 5
21C r ]
f —0 -—j L

-

HOMETOUCH 7" DOTYKOVY PANEL

Pristroj pracuje jako dotykovy panel pro ovladani
inteligentni elektroinstalace MyHOME_Up ale
zaroven jako dotykovy video telefon. Nastaveni
pro ovladani elektroinstalace probiha automaticky
synchronizaci' s pristrojem MYHOMESERVERT.

ovladdani a pokrocilé funkce, které
by byly komplikované v bézné
elektroinstalaci.

MyHOME_Up mize byt ovladan

i vzdalené pomoci mobilniho
telefonu a aplikaci MyHOME_Up
nebo DOOR ENTRY.




HOMETOUCH 7" DOTYKOVY PANEL

NAPAJECI ZDROJ A/V SYSTEMU

L]

.
SR
e

Lllegrand

VSTUPNI VIDEO PANEL

NAPAJECi ZDROJ AUTOMATIZACE

ARERERAs LA nEdEddRdadaana

B T T T

TERMOSTAT

OVLADAC SVETLA

SBERNICE

Aplikace MYHOME_UP

- nastaveni instalace
- vzdalené ovladani
- nastaveni scénart uzivatelem

Up

‘MyHDME‘

.,  Aplikace DOOR ENTRY

for HOMETOUCH

- komunikace s navstévou
- otvirani dveri

- kontrola kamer v systému
- ovladani zatezi

[
| KOMUNIKACNI

o — y

OVLADAC SVETLA A ZALUZIE

Internet

| VALENA ALLURE |

MYHOMESERVER1
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DATOVA ZASUVKA
2x RJ 45

USB NABIJECKA

a flexibilita 7 /-

Kancelari

Open space kancelare a sdileni pracovnich mist

(tzv. sharing) jsou vysledkem snahy optimalizovat
produktivitu prace a zasadné ovliviiuji zpUsob, jakym
jsou navrhovany moderni kancelarské budovy.

Do popredi se dostava moznost flexibilniho pripojeni
na jakémkoliv misté.

30 |
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REPRODUKTORY BLUETOOTH MODUL
Vyberte si reproduktor Pehravejte si hudbu z MP3
do podhledu, povrchovy prehravace

nebo skryty

VICENASOBNE RAMECKY

Lllegrand

ZASUVKA HDMI

Estetické feseni v pripadé pozadavku na instalaci vice funkci

do jednoho mista

STMIVAC 1000 W ZASUVKA HD 15 +
JACK 3,5 MM

S indikaci stavu stmivani
LED diodami.

ZASUVKA RJ 11 + RJ 45

| VALENA ALLURE |
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Valena™ Allure

spinace

)

7521 06 + 7550 07 7521 03 + 7550 35 752165 + 7520 75
+ 7543 91 + 7543 01 + 7543 71

7521 06 + 7550 29
+ 7544 51

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure.

Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani. Krytky naleznete na strané 42.

Ba.  [WGEIENN Spinage 10 AX - 250 V.
Spinac ¢. 1
Automatické svorky

Stridavy pfepinac ¢. 6
Automatické svorky

KFiZovy prepina¢ €. 7
Sroubové svorky

Sériovy spinaé €. 5
Automatické svorky

Dvojity stfidavy prepinac ¢. 6+6
Automatické svorky

Automaticky vypinac¢

Zapojeni jako klasicky spina¢ ¢. 1 nebo stfidavy
prepinac ¢. 6. Umoznuje automatické vypnuti
svételného zdroje v pfipadé, Zze neni zaznamenan
pohyb po dobu 10 min. nebo Ize vypnout rucne.
Uhel detekce: 160°

Dosah detekce: 8 m

UmoZnuje spinat nasleduijici svetelné zdroje:

12 — 150 W: Zarovky a halogenky

12 — 150 VA: svételné zdroje s elektronickym nebo
feromagnetickym transformatorem

50 - 650 mA: LED a kompaktni zafivky

Trojity jednopdlovy spina¢
Sroubové svorky

Spina¢ €. 1 s orientaénim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou O 676 84

32

Bal.

GBI spinaée 10 AX - 250 V- (pokraéovani)

Spinac €. 1 se signalizaénim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou 6 650 91

Stridavy prepinac¢ €. 6 s orientaénim podsvétlenim

Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou O 676 86

Stridavy prepinac¢ ¢.6 s N

Automatické svorky. Doddvany bez LED signalky.
Mozno pouzit pro orientacni podsvétleni

s LED signalkou 0 676 86 nebo pro signalizacni
podsvétleni s LED signéalkou 0 676 88

ez

M

< I
g

KFiZzovy pfepinac €. 7 s orientanim podsvétlenim
Sroubové svorky
Dodavany s LED signalkou 6 650 90

Sériovy spinac ¢. 5 s orientacnim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou 0 676 84

=
Yo
ﬂy ’

Dvojity stfidavy prepinac ¢. 6+6 s orientaénim
podsvétlenim

Automatické svorky

Dodavany s LED signalkou 0 676 86

Spinace 16 AX - 250 V~

Stridavy prepinac ¢.6 s N

Automatické svorky. Mozno pouzit pro orientacni
podsvétleni's LED signalkou O 676 86.

=

Dvojpdlovy spinaé
Sroubové svorky




Valena™Allure

spinace, tlacitka

Lllegrand

Valena™ Allure

stmivace, automatické noc¢ni osvétleni

7521 06 + 7550 08
+ 7544 31

7521 11 + 7550 07
+ 7544 61

7520 67 + 7520 87

+ 7543 91

7521 60 + 7520 45
+ 7543 01

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani. Krytky naleznete na stranach 42-43.

Bal. Obj. ¢.

1 752041
1 78211
1 782111
1 782112
1 752116
1 752114
1 752118
1 752113

Spinace 16 AX - 250 V~

Dvojpolovy spinac €. 2 se signalizaénim
podsvétlenim

Sroubové svorky

Dodavany s LED signalkou 6 650 91

Tla¢itka 6 A - 250 V.

Tlacitko s prepinacim kontaktem
Automatické svorky

Tlacitko s prepinacim kontaktem a orienta¢nim
podsvétlenim

Automatické svorky

Dodavané s LED signalkou O 676 86

Tlaéitko s prepinacim kontaktem a orientaénim
podsvétlenim, symbol zvonku

Automatické svorky

Dodavané s LED signalkou O 676 86

Tlacitko s prepinacim kontaktem, orientacnim
podsvétlenim a drzakem $titka

Automatické svorky

Dodavané s 12 V LED signalkou 0 676 87
Vybavené prihlednym krytem

Tlacitko dvojité s prepinacim kontaktem
Automatické svorky

Tlacitko 12 V se spinacim kontaktem
a orientaénim podsvétlenim
Automatické svorky

Dodavané s LED signalkou O 676 87

Bal.

1

1

1

1

1
1
1

Obj. ¢.

752160

752162

7520 67

752163

752363 |.

752178
752278
7523 78

Stmivace 230 V. - 50 Hz

Vybavené prepétovou ochranou a ochranou proti zkratu.
Zapnuti na posledni nastavenou uroven.

Moznost oviadani nepodsvétlenymi tlacitky,

kazdym tlacitkem je mozné Zap/Vyp, resp. stmivat.
Otocny stmivac bez N vodice

Stmivant:

— stmivatelné LED nebo kompaktni zarivky:

5W - 75W (max. 10 zarovek)

— halogenoveé zarovky nebo zafivky s pfimo
stmivatelnym feromagnetickym nebo elektronickym
transformatorem ¢i predradnikem: 5 VA — 300 VA

— halogenoveé a klasické zarovky 230 V: 5 W - 300 W

Tlacitkovy stmivac bez N vodice

Stmivani:

— stmivatelné LED nebo kompaktni zarivky:

3 W -75W (max 10 zarovek)

— halogenove zarovky s feromagnetickym nebo
elektronickym transformatorem: 3 VA — 400 VA

— zarivkove trubice s pfimo stmivatelnym predradnikem:
3 VA-200 VA

§tm|’vaé s N vodiéem pro predradniky 1-10 V
Sroubové svorky
Pro zarivky s predradnikem 1 — 10 V: 600 VA

=

Stmivac¢ 1000 W s N - vodi¢em

Pristroj dodavany s krytkou.

Sroubové svorky

Stmivani:

Halogenove a klasické zarovky 230 V:
100 W - 1000 W, 100 VA — 1000 VA

5 LED signalizuje uroven stmivani

Dodavané s instala¢ni krabici obj.¢. 0 801 02
Batibox (hloubka 40 mm)

LIBila
[ Hlinik

Automatické nocni osvétleni

Srouboveé svorky. Pouziti: osvétleni schodiste, cesty,
schodu nebo jiné prekazky v noci nebo za Sera s
moznosti zvukové signalizace, dopliikové nocni
osvétlen.

P¥i prichodu kolem prekéazky se mechanismus
aktivuje (integrovany PIR senzor) a osviti pfekazku LED
osvétlenim.

Uhlel detekce: 180°

Dosah detekce: 6m

LIBila
[ Bézova
I Hlinik

33
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Valena™Allure
PIR pohybové senzory

pohybové senzory

PIR pohybové senzory pro venkovni a vnitFni pouZiti

752170 + 7521 79
+ 7544 01

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého
odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure (str. 43) a rameckem
(str. 48). Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Bal.

34

Obj. &.

7562170

752172

0401 39

752173

PIR pohybové senzory - 2 vodi¢ové zapojeni

PIR technologie, oblast detekce a max. zatéz viz str. 35
IP 41
Doporucena vyska instalace: 1,2 m
Max. 2 senzory Ize zapojit paraleiné:
— nutno dodrzet min. zatéz (1 senzor = 3 W,

2 senzory =10 W)
— max. délka kabelaze mezi senzory 50 m
Nastavitelna Uroven osvétleni pro detekci: 5 — 1 275 lux(
Nastavitelna doba sepnuti: od 10 s do 10 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m
Spotreba 0,02 W v klidovém stavu
Instalace do zapusténé krabice min. hloubky 40 mm
nebo na povrch s krabicemi viz str. 41

Senzor bez manualniho ovladani

Senzor s manualnim ovladanim
Stav senzoru ZAPNOUT/AUTO/VYPNOUT

Kompenzator pro 2vodi¢ové senzory

Zapojeni paralelné co nejblize k zatéZi

Pouziva se v nasledujicich pripadech:

— zatéz je nizSi nez pozadovana min. zatéz senzoru

— blikani zatéze (E26 zarivky, feromag. trafa...)

— dlouha kabelaz — zatéz mirné sviti, i kdyz je napéjeni
vypnuté

— okruh je spinan podsvétlenym spinacem

PIR pohybové senzory - 3 vodic¢ové zapojeni

PIR technologie, oblast detekce a max. zatez
viz str. 35
IP 41

A Doporucena vyska instalace: 1,2 m
Senzory nelze zapojit paralelné
Nastavitelnd Urover osvétleni pro detekci: 5 — 1 275 luxd
Nastavitelna doba sepnuti: od 10 s do 10 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m
Spotfeba v kKlidovém stavu: max. 0,55 W
Instalace do zapusténé krabice min. hloubky 40 mm
nebo na povrch s krabicemi viz str. 41

=

Bal.

—_

-

-

1

0489 71

Obj. ¢.

0489 41

0489 48

0489 42

0697 40
0697 80

0489 43

o

0489 42 0489 43

0697 40 0489 48

PIR pohybové senzory pro vnitini prostory

PIR technologie, oblast detekce a max. zatéz

viz str. 35

Doporucena vyska instalace: 2,5 m

3vodicové zapojeni, Ize spojovat paralelné
Nastavitelna droven osvétleni pro detekci: 10 — 1 275 luxd
Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m

Spotreba 0,75 W v klidovém rezimu

_ Stropni zapusténa montaz pFl’mo do podhledu
- pomoci montéaznich dchytt (v baleni), IP 41.
Montazni otvor @ 65 mm

Stropni povrchova montaz, IP41

Nasténna povrchova montaz, IP 42

PIR pohyboveé senzory pro venkovni prostory

Nasténna nebo stropni povrchova montaz

PIR technologie, oblast detekce a max. zatéz

viz str. 35, vyklopna hlava

Doporucena vyska instalace: 2,5 m

3vodi¢ové zapojeni, Ize spojovat paralelné

IP 55

Nastavitelna droveri osvétleni pro detekci: 1 — 1 275 luxU
Nastavitelna doba sepnuti: od 12 s do 16 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m

Spotfeba 0,4 W v klidovém rezimu

Povrchova montaz pfimo na strop nebo zed'

@ O Seda
=" (O Bézova

Nasténna povrchova montaz

(" PIR technologie, oblast detekce
a max. zatéz viz str. 35

Doporucena vyska instalace 2,5 m

3vodi¢ové zapojeni, Ize spojovat paralelné

IP 55

Nastavitelnd troven osvétleni pro detekci: 10 — 1 275 luxd

Nastavitelna doba sepnuti: od 10 s do 10 min.

Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 10 m

Spotreba 0,75 W v klidovém rezimu
Povrchova montaz ptrimo na zed'



Lllegrand

rizeni osvétleni — pohybové senzory Legrand

Vv

tabulka zatézi a oblasti detekce

I Tabulka zatézi pohybovych senzori Legrand

@ @ @ @ ? ? g ? ? LED
¥ @ IR
Obi. &. ¥ e e e 1® 119 1® 1® 11® 1®

1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | B00VA | 2,1A 5x 2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

@

048948@ 1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36 W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | B00VA | 2,1A 5x 2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

0489 42 H@ 1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | 5B00VA | 2,1A 5x 2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 2560VA | 1,1A

048943 1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | 500VA | 2,1A 5x (2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 2560VA | 1,1 A

gg; g 2000W | 856A | 2000VA | 85 A | 5x(2x36 W) | 2,1 A | 2000VA | 8,5A | 2000VA | 85A 5x (2x36W) | 2,1 A | 1000VA | 43A | 2000VA | 8,5A | 1000VA | 43A | 200W | 0,9A
;gg:; ;g 3-250W | 1A [3-250VA| 1A 3-250 W 1A |3-250VA| 1A [3-250VA| 1A 3-250 W 1A |3-100W | 04A [3-250VA| 1A |3-250VA| 1A |3-100W | 0,4A
400W | 1,8A | 200VA | 0,8A 150 VA 0,6A | 200VA | 0O8BA | 200VA | 08A 150 VA 06A| 50W |08A|200VA |0,8A|200VA|08A| 50W |0,2A

M Oblast detekce

— tmavé Gervena barva — chlize proti senzoru
— svétle Cervena barva — chiize napfic oblasti detekce

Obj. 6. 0489 41 a 0489 48 Obj. ¢. 0 489 42

2.5m{

0

2,5

6m

Obj. 6. 0697 80 a 0 697 40
Stropni montaz

25m [en}

L !

T
m 4 2 1 0 1 2 4

Nasténna montaz

2,5m 8m
. ] Obj.
R 1
m 0 4 8 }
2,5 1
(] t Y
-050 3 8
-m
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Lllegrand

AUDIO
SYSTEM

W Nuvo - znacka s témér 100letou tradici

B Moderni a vysoce kvalitni systém ozvuceni
M Vicezdnové ozvuceni

B Integrace se systémem inteligentni elektroinstalace
MyHOME_Up

APLIKACE NUVO PLAYER

MW Nastaveni a ovladani audio
systému

M Volba hlasitosti a zdrojd hudby
(Spotify, DEEZER, Tuneln, USB,
NAS...)

DEEZER &) spotify  <-tunein

m
1]

PREHRAVACE

B 1 nebo 3z6nové provedeni

M Pripojeni Wi-Fi, bluetooth
nebo ethernet kabel

M Provedeni tabletop, rackové,
na DIN listu nebo soundbar

m Siroka Skala formatd (FLAC,
WMA, WMW, AAC, 0GG, MP3...)

REPRODUKTORY

M Dodavano s magnetickou
kryci mrizkou

M Tri Urovné provedeni:
série 2, série 4 a série 6

M Indoor nebo outdoor
provedeni |P 65/67

A Group Brand | E1legrand

Nuvo

+ - Pro vice informaci kontaktujte Legrand.
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Valena™ Allure

zasuvky

7530 80 + 75563 05
+ 754301

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého
odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure (str. 44) a rameckem
(str. 48).

Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Kryti IP 2X.

Bal. Obj.&. | Zasuvky 16 A - 250 V.
2P + T s détskou ochranou

Automatické svorky.
15 7 53180 '

2P + T nezaménna cervena s détskou ochranou
Automatické svorky.

Dodavana s ¢ervenou krytkou.

Adaptér na vidlici 0 502 99.

1 7531 92 B Cervena

Némecky standard

2P + T s détskou ochranou
Automatické svorky

1 7563120

Zasuvky s integrovanou prepétovou
ochranou lll. stupné

Ochranné zasuvka slouzi k ochrané vSech druhd
elektrickych zafizeni pfipojenych k rozvodu NN proti
pulsnimu prepéti.

Podminkou dokonalé ochrany je spravné uzemnéni
ochran a instalace vicestupriové ochrany podle
doporuceni souvisejicich norem.

Jmenovité napéti: 230V/50 Hz.

Jmenovity proud: 16 A.

Jmenovity vybojovy proud (8/20 ms): 1,5 KA.
Maximalni vybojovy proud (8/20 ms): 5kA
Ochranna uroven: znak < 0,9 kV (L/N), < 1,5 kV (L(N)/
PE).

ZkuSebni napéti: 3 kV.

Signalizace poruchy: opticka.

PFi poruse a odpojeni ochranného modulu se rozsviti
kontrolka na plastovém krytu zasuvky. V tomto
pfipadé jiz nejsou zafizeni pfipojena k zasuvce
chranéna proti pulsnimu prepéti a zasuvku je nutné
neprodlené vymenit.

2P + T s prepétovou ochr. lll. st., tiidy D

Détska ochrana.

Automatické svorky.

3 []Bila

i CBézova

J LI Hlinik

B Cemna

[ Perlet

S7 553 05
S7 553 06
S7 553 07
S7 55308
S7 553 09

- 4 4



Lllegrand

Valena™ Allure Valena™ Allure

termostaty ovladace rolet a markyz, kartové spinace, USB nabijecky

| —
B N T
1 :

7521 33 + 7553 17 RGTT1ABI 7521 29 + 7551 45 7520 25 + 7551 62 7531 11 +7 540 06

+7543 91 +7543 01 +7543 91

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého odstranite krytku a dopinite jej krytkou Valena Allure (mimo USB nabijecek

a programovatelnych termostatd).

Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani. Krytky naleznete na strané 44.

Bal. OB Termostaty Bal. objie| Kartové spinace

Pokojovy termostat Elektronicky kartovy spinaé¢
Sroubqye SVQ(ky. ) ) ) ’ Sroubové svorky
Vhodny i pro fizeni stropniho a podlahového topeni. Pro pouziti s relé nebo stykacem.
Regulace: 5 °C - 30 °C . Sepne elektricky obvod po zasunuti hotelové karty
Citlivost regulace: + 0,5 °C obj.&. 0 898 06 nebo po odstranéni vodicich zardzek i jiné
Napajeni 230 V~. 50/60 Hz Klasické karty Sitky 54 mm. Viypind 30 s po vyjmuti karty.
Vystup: Spinaci kontakt Napéjent: 230 V
Prepinani mezi rezimy pro zapojeni s topenim, Z&té7: 1,5 -30 VA

klimatizaci nebo Uplné vypnuti termostatu. ’ 750025

1 752133

Termostat pro podlahové topeni ! 089806
Sroubové svorky.

\lystup: Spinaci kontakt 16 A, 230 V.

Nastavitelny rozsah: 10 °C — 60 °C

Dodavano s podlahovym cidlem (kabel 4m)

1 752134
USB nabijecky
d Zasuvka 2P + T a USB nabijecka
Programovatelny termostat Instalace do jednoduché instalacni krabice
Tydenni programovani — regulace 0 °C az 40 °C. s hloubkou min 40 mm
Citlivost regulace + 0,5 °C. 2P +T 16 A+ 1 xUSB 1000 mA
Spinana zatéz pri 230 V.. — 6A odporova zatéz Dodavano s krytkou
Podlahoveé Cidlo nutno objednat zviast. Nutno doplnit 5M ramecek
Hggg:’?\];g%tglecg krabice min. 50 mm 1 7531 11 2 [ Bil4
: 1 753211 [ Bézova
1 RGTT1ABI y [IBia
1 o
RN CiBszova USB nabije&ka dvoijita typ A+A
T RGTTIAH ¢ 1 Hiinik 2 x USB 2400 mA (celkem)
Podlahova &idla Pro nabijeni MP3 a MP4 prehravacd, tabletd,
. smartphon(
i e ?'dlo 4m Spotfeba v pasivnim rezimu < 0,1 W
1 RGSK8100K-2PS-5 Cidlo 5m Dodavano s krytkou, bez kabelu
1 754995 < [IBila
Ovladani rolet a markyz 10 A - 250 V~ 1 7549 96 [ Bézova
Spina¢ ovladani ! reasiy W Hiinik
Automatické svorky ] ; gjg gg E Serlnta
Pro piimé oviadani motoru erie
Nelze pouzit pro centralni ovladani vice zaluzii. USB nabije¢ka dvoijita typ A+C
Pro centraini ovladani pouzijte systém 5V = 3000 MA — 15W
MyHOME_UP viz str. 52-59. Pro nabuenl MP3 a MP4 prehravacd, tablet,
5 ? smartphon(
(92129 Spotreba v pasivnim stavu < 0,07 W
Dodavano s krytkou bez kabelu
: 1 7 549 65 Y [IBia
Tlaéitko ovladani 1 7 549 66 [JBézova
Automatické svorky 1 7 549 67 [ Hiinik
Pro blok elektroniky
Neni uréen pro pfimé ovladani motoru. usB nabijecka dvojita typ C+C
Nelze pouzit pro centralni ovladani vice zaluzii. 5V - 3000 mA - 15W
Pro centraini ovladani pouZijte systém Pro nabijeni MP3 a MP4 prehravaci, tabletd,
MyHOME_UP viz str. 52-59. smartphont
5 752130 - Spotreba v pasivnim stavu < 0,07 W
£ ZAd Dodavano s krytkou bez kabelu
5‘ 1 756845 y  OBia
5 1 7 553 46 [1Bézova
1 7583 47 [ Hiinik

+ - Pro centralni a skupinové ovladani zaluzii
‘L] pouZite systém MyHOME_Up — str. 52-50. 37
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Valena™ Allure

TV zasuvky, reproduktorové zasuvky, ovladani ventilatoru

e°s o % %

7531 65 + 7547 99 + 7544 11 753160 + 7547 65 + 7543 41 7531 52 + 7547 95 753178 + 7553 75
+ 7543 01 + 7543 01

Pro montéz Valena Allure pouZzite mechanismus Valena Life, ze kterého odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani. Krytky naleznete na stranach 44-45.

Ba.  [WGEIEMN TV zasuvky - koncové a.  [INGBIEN TV zasuvky - zakon&ovaci
Koncové individualni zasuvky pro klasicky hvézdicovy 74 %Al ArNES A | ° .
Y s asuvky pro zakonCeni pribézné instalace, pruchozi
rozvod, oddélavaci itium < 1,5 dB dtlum 1,5 dB, oddélovaci dtlum < 10 dB

Zasuvka TV-RD-SAT Instaluje se jako posledni zésuvka v prib&zné instalaci.
TV: 0 - 862 MHz Zasuvka TV-RD-SAT

RD: 87,5 -~ 108 MHz TV: 5 -68/120 - 862 MH
SAT: 950 — 2 400 MHz RD: 87,5 - 108 MHz ‘

SAT: 950 - 2 400 MHz

Zasuvka TV ;
TV: 0 =2 400 MHz Zasuvka TV-RD

TV: 5 -68/120 - 862 MHz. RD: 87,5 - 108 MHz

Zasuvka TV

TV zasuvky - pribézné
TV: 0 - 862 MHz

Zasuvky pro prabéznou instalaci,
prichozi Utlum < 1,5 dB, oddélovaci Utum 14 dB 1
Zasuvka TV-RD-SAT
TV: 5-68/120 — 862 MHz ]
RD: 87,5 - 108 MHz
SAT: 950 - 2 400 MHz Univerzalni krytky
| Se stfedovym Sroubem a roztec¢i konektoru 30mm
(pro zésuvky jinych vyrobcd).
[IBila
[1Bézova
LI Hlinik
M Cerna
[ Perlet

Reproduktorové zasuvky
Svorky s kapacitou 4 mm?

Jednoducha reproduktorova zasuvka

e

&

/27

Dvojita reproduktorova zasuvka

Ovladani ventilatoru
Prepinac¢ ovladani ventilatoru (0, 1, 2, 3)
Pristroj dodavany s krytkou.
Sroubové svorky
Kategorie uziti: do 2,5 kW pfi AC-23A
resp. 20 A pii AC-21A
2 [Bia
1 Bézova
LI Hiinik
M Cerna
[ Perlet

- 4 4

~ —
S
LT - . - LR 2oLy
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Valena™Allure

datové zasuvky

Valena™ Allure

L1legrand

datové, optické a telefonni zasuvky

N i
753148 + 7554 15 753149 + 7554 25
+ 7543 71 + 7543 01

Pro montaz Valena Allure pouzijte mechanismus Valena Life, ze kterého
odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure. Dodavano s ochrannou
krytkou pro malovani. Zasuvky RJ 45 vybaveny bezndstrojovym modulem
LCS? - Ize pouzit kabely s dratem AWG 22 az 25 a licnou AWG 26. Krytky
naleznete na stranach 45-46.

Ba.  [IINGHIENN Datové zasuvky Cat.5e LCS?

Zapojeni bez pouziti nastroje.
Podpora Gigabit Ethernet.

Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.5e UTP

D

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.5e UTP

2

Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.5e FTP

)

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.5e FTP

2

Datové zasuvky Cat.6 LCS?

Zapojeni bez pouziti nastroje.
Podpora Gigabit Ethernet.

Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6 UTP

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.6 UTP

Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6 STP

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.6 STP

&

Datové zasuvky Cat.6A LCS?

Zapojeni bez pouziti nastroje.
Podpora 10 Gigabit Ethernet.
Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6A STP

032778

Bal.
1

500
500
305
305

0327 52

[GEE Zasuvka TV + RJ 45 Cat.6 UTP

Kombinovana zasuvka pro pfipojeni koaxial-
niho i 4 parového datového kabelu.

TV: 0-2400 MHz

RJ 45: beznéstrojovy keystone LCS? Cat.6
UTP. Moznost pripojit i kabely Cat.5e.

Optické zasuvky pro FTTH / PON

Opticka zasuvka pro Fiber-to-the-Home
vybavena 2 adaptéry SC/APC.

on Loss: 0,2 dB

Telefonni zasuvky

Zasuvky se zarezavacimi svorkami.
Zapojeni oto¢enim Sroubovaku o 1/4 otacky.

Zasuvka 1 x RJ 11

Datové kabely

Kabel cat.6a, 500 MHz, LSZH, 500 m, buben
Kabel cat.6, 250 MHz, LSZH, 500 m, buben

Kabel cat.6, 250 MHz, LSZH, 305 m, krabice
Kabel cat.5e, 100 MHz, LSZH, 305 m, krabice
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Valena™Allure
rozvod hudby

Valena™Allure

audio/video zasuvky, indukéni nabijecka

7547 15 + 7544 21 7521 42 + 7543 06 7520 36 + 7554 35 + 7555 41

Pro montaz Valena Allure pouziite mechanismus Valena Life, ze kterého odstranite krytku a doplnite jej krytkou Valena Allure.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani. Krytky naleznete na strané 46.

40

Bal. obé Audio/video zasuvky Bal. obj.é | Rozvod hudby
Zasuvky HDMI typ A, v1.3 Bluetooth modul
Pripojeni zvuku a obrazu pro PC monitory, televizory, 3 Pro prehrani hudby ze zafizeni jako jsou
videoprojektory atd. Mechanismus dodévan s krytkou smatphone, tablet nebo MP3 prehravac.
Sroubové piipojeni HDMI kabeld. 3 Pripojeni prostrednictvim Bluetooth nebo
1 754715 y [ Bié pres 3.0 M Ak, kiorv 4/ 8 neb
: 7547 16 [ Bésova 1gr§g.pa ibilni' s reproduktory nebo
1 7 547 17 [ Hiinik 1 752036 Stereo nebo mono vystup 2 x 1 W.
Napajeni zdrojem obyj. ¢. 0 673 22
Zasuvka HD 15 + jack 3,5 mm MoZnost pripojit na reproduktor nebo
Pro prenos analogového video signalu mezi zdrojem reproduktorovou zasuvku.
(pocitag) a kompatibilnim pfijimacem (plazma, LCD, s s .
videoprojektor atd.). Rozliseni podle grafické karty ! B Napdjeci Zdrqj. d? podhledu.
4 w Napajeni 230 V
VGA az UXGA. °
Mechanismus dodavén s krytkou. Vystup 15V = 3,5 W .
Sroubové piipojeni VGA + audio jack kabell. (’\)/lt?zgooug;%t%go Plexo krabice
1 7 547 05 y [Bila ). C. .
1 7 547 06 [ Bézova Reproduktory
1 7547 07 [ Hiinik -
Montaz do podhledu
Zasuvka 3 x RCA 1 067327 & Bily
1 Pro kompozitni video a audio stereo pripojent — Hloubka 27 mm
(DVD prehravac, kamera, videorekordér..). Primeér otvoru 65 mm
1 753075 2W-16Q -2"
. _ 1 14566/10 _ Wkon: 20W -8 Q
Zasuvka XLR samice Reproduktor & 100 mm
|dedlni pro konferenéni prostory. Primér otvoru @ 90 mm
Pro stereo pfipojeni mikrofonu ¢ mixazniho pultu. Hloubka 57 mm
1 7 547 35 2 [Bila Bily
T 754736 CBezova 1 067330 Reproduktor do podhledu skryty
1 7 547 37 [ Hiinik P > Vykon: 8?2 i
Zasuvka XLR samec ) SIOUbEa:k?8 rggg
Idedlni pro konferencni prostory. veelilirc?stus u%rhyt @rgqnz mm
Pro stereo pfipojeni mikrofonu & mixazniho pultu. L o
. Skryta instalace do suché pricky, podhledu
1 ;23; 32 = g S”f’ﬂ} ) nebo za jinou deskovou plochu;
& ’ Sz0va Dodava se s lepidlem a lepici podiozkou.
1 754747 “1 1 Hiinik P pietp
Indukéni nabijecka + nabijecka USB Typ-A
1 753114 1 000 mA indukéni nabijecka s USB

nabijeckou 2 400 mA 12 W

Instaluje se na USB nabijec¢ku nebo

2P+T/USB. Vybavena 2 induk&nimi
anténami pro snadné spojeni s mobilnim zafizenim.
Indukéni deska rozmeéru 50 x 80 mm ma naklon
10° a je vybavena protiskluzovou vrstvou.
Rozméry: v = 136; § = 70; h (od zdi) = 56,5 mm.
Specialni Sroubek proti neopravnénému odmontovani
indukéni desky. Moznost montéaze do vicenasobnych
horizontalnich ramecka.

Pro instalaci zvukového rozvodu do vice pokojli kontaktujte Legrand.




Valena™Allure

prislusenstvi

Lllegrand

Valena™Allure
LED signalky

7530 34
Bal. obj.&. | Prislusenstvi
Jednoducha krabice na povrch
Rozméry: 94 x 94 x 44,8 mm
1 7 555 51 [IBila
1 7 555 61 [1BéZova
1 7 555 71 I Hlinik
Dvojnasobna krabice na povrch
Rozméry: 166 x 95,5 x 44,8 mm
1 7 555 52 [IBila
1 7 555 62 [1BéZova
1 7 55572 I Hlinik

1 755185 LIBila
1 7 551 86 [ Bézova
1 755187 [ Hiinik

Kabelova vyvodka se svorkovnici
Kabelova vyvodka se svorkovnici 5 x 2,5 mm?2

1 753033

1 753034

7521 06 + 7550 05
+ 7543 01 + 7520 57

7521 05 + 7552 28
+ 7544 01 + 2 x 0676 84

7521 06 + 0676 86
+ 7550 85 + 7543 01

Vsechny signalky Valena Allure jsou LED s nizkou spotfebou

Bal. obj.& | LED signalky pro orientacni funkce

LED signalka pro pfristroje se spinacim kontaktem
1 0676 84 Zapoji se na svorky L — 1 spinacich
mechanismd
230 VAL — spotfeba 0,15 mA

LED signalka pro pfistroje s prepinacim kontaktem
1 0676 86 Zapoji se na svorky 1 — 2 prepinacich
mechanismd, nebo svorky L — N
mechanismd se svorkou N
230 VA — spotieba 0,15 mA

LED signalka univerzalni
1 6650 90 Pro kfizovy prepinac €. 7, dvoupdlovy spinac
¢. 2, ale i vS8echny ostatni podsvétlitelné
pristroje Valena Allure — umozniuje libovolné
zapojeni.
230 VA — spotieba 0,15 mA
LED signalka 12 -48 V
1 0676 87 Zapoji se na svorky L — 1 spinacich
nebo prepinacich mechanisma.
Napéti: 12 — 24 - 48V
Spotreba: 0,4 - 1,2 - 3,7 mA

LED signalky pro signaliza¢ni funkce

LED signalka pro stfidavy prepina¢ se svorkou
pro N-vodi¢

Zapoji se na svorky N — 2
230 VA, - spotfeba 3 mA

LED signalka pro signaliza¢ni funkce
1 6 650 91 Pro vSechny podsvétlitelné pristroje Valena
Allure — umoznuije libovolné zapojeni

1 0676 88

230 VA — spotfeba 3 mA

LED signalka 12-48V

1 6650 92 Pro vSechny podsvétlitelné pfistroje
Valena Allure — umozniuje libovolné zapojeni
Napéti: 12 — 24 - 48V
Spotreba: 0,4 - 1,2 - 3,7 mA

Specialni LED signalky

1 7 520 57 LED signalka pro podsvétleni krytky
pro stridavy prepinac¢ ¢.6, 230 V.,
spotfeba 0,15 mA

1 752058 LED signalka pro podsvétleni krytky

pro stfidavy prepinac¢ ¢.6 s N s difuzerem,
230 VA, spotfeba 3 mA
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Valena™ Allure

krytky
Barevné provedeni
Mechanismus / KRYTKY Bila ] ‘ Bézova ‘ Hlinik ‘ Cerna Perlet
(
OVLADANI OSVETLENI
mechanismus 752101
Spinac¢ ¢é.1, 10 AX
krytka 7550 05 ‘ 7550 06 ‘ 7550 07 ‘ 7550 08 7550 09
mechanismus 7521 06
Stridavy pfepinac ¢.6, 10 AX
krytka 7550 05 ‘ 7550 06 ‘ 7550 07 ‘ 7550 08 7550 09
mechanismus 7521 07
KFizovy prepina¢ ¢.7, 10 AX
krytka ] o 7550 05 ‘ 7550 06 ‘ 7550 07 ‘ 7550 08 7550 09
mechanismus | @71 752105
Sériovy spina¢ ¢.5, 10 AX d,
ayika Y25 | 755025 755026 | 755027 | 755028 7550 29
mechanismus | ¢ 7521 08
Dvojity stfidavy prepinaé ¢.6+6, 10 AX ﬁn@
krytka ) 7550 25 ‘ 7550 26 ‘ 7550 27 ‘ 7550 28 7550 29
mechanismus | <2 7520 10
Stfidavy pFepinaé &.6 s N, 10 AX a‘iﬁ%
krytka 12> 7550 05 ‘ 7550 06 ‘ 7550 07 ‘ 7550 08 7550 09
mechanismus | 22 7521 65
Automaticky vypinaé i
wyika Y2 | 752075 752076 | 752077 752078 7520 79
mechanismus | #7241 7521 03
Trojity jednopélovy spinaé, 10 AX @
krytka I 7550 35 ‘ 7550 36 ‘ 7550 37 ‘ 7550 38 7550 39
Spinaé &.1 s orientaénim podsvétlenim, mechanismus ﬁ%@: 752110
10 AX ktka| WES | 7550 85 ‘ 7550 86 ‘ 7550 87 ‘ 7550 88 7550 89
Spinaé ¢.1 se signalizaénim podsvétlenim, mechanismus ; 752104
10 AX kytka| X | 755085 ‘ 7550 86 ‘ 7550 87 ‘ 7550 88 7550 89
StFI’da\!)" ngpl’naé ¢.6 s orienta¢nim mechanismus ..‘ 752126
podsvétlenim, 10 AX wvika JED | 755085 | 755086 | 755087 | 755088 7550 89
KFizovy pfepinac €.7 s orientaénim mechanismus 752148
podsvétlenim, 10 AX krytka 755275 ‘ 755276 ‘ 7552 77 ‘ 7552 78 7552 79
Sériovy spina¢ €.5 s orientanim mechanismus 752128
podsvétlenim, 10 AX krytka 7552 25 ‘ 7552 26 ‘ 7552 27 ‘ 7552 28 7552 29
Dvojity vstfl’davy pFevpinag‘: ¢.6+6 s mechanismus 752109
orientanim podsvétlenim, 10 AX krytka 7552 25 ‘ 7552 26 ‘ 7552 27 ‘ 7552 28 7552 29
mechanismus 7520 27
Stridavy pfepinac ¢.6 s N, 16 AX
krytka 7550 05 ‘ 7550 06 ‘ 7550 07 ‘ 7550 08 7550 09
mechanismus 7521 02
Dvojpdlovy spinac ¢.2, 16 AX
krytka 7551 25 ‘ 7551 26 ‘ 7551 27 ‘ 7551 28 7551 29
. .« . e mechanismus 7520 41
DvopoIovy’spinac ¢.2 se signalizaénim
podsvétlenim, 16 AX krytka 7550 45 7550 46 7550 47 7550 48 7550 49
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Valena™ Allure
krytky

L1legrand

Mechanismus / KRYTKY

Barevné provedeni

Bézova Hlinik Cerna Perlet

mechanismus 7521 11
Tlagitko NO/NC
krytka 7550 06 \ 7550 07 \ 7550 08 \ 7550 09
mechanismus 7521 11
Tla¢itko NO/NC symbol zvonku
krytka 7550 16 \ 7550 17 \ 7550 18 \ 7550 19
mechanismus 752118
Tlagitko dvojité NO/NC
krytka 755026 755027 | 755028 | 755029
Tlagitko NO/NC s orientaénim mechanismus 752116
podsvétlenim, symbol zvonku ytka 755091 | 755092 | 755093 | 755094
Tlacitko NO/NC mechanismus 7521 14
s orienta¢nim podsvétlenim
a drzakem Stitka krytka 7551 15 — bila, bézova, hlinik
Tlagitko s NO/NC kontaktem mechanismus 752112
a orientaénim podsvétlenim krytka 755086 755087 | 755088 | 755089
Tla&itko 12V s NO kontaktem mechanismus 752113
s orientaénim podsvétlenim krytka 755086 | 755087 | 755088 | 755089
mechanismus 7520 18
krytka 7552 26 \ 7552 27 \ 7552 28 \ 7552 29
Tladitko dvojité NO/NC
podsvétleni LED 2 % 0676 86

0,15 mA

Stmivaé otoény mechanismus 7521 60
5-300W, 5-75 WLED krytka 752046 | 752047 | 752048 | 752049
Stmivaé tlagitkovy mechanismus 7521 62
5-400 W, 5-75 WLED krytka 752086 | 752087 | 752088 | 752089

mechanismus 7520 67
Stmiva¢ 1-10 V pro predfadniky 1-10 V

krytka 7520 86 7520 87 7520 88 7520 89

Stmivag 1000 W g vty - 7523 63 - -
s N vodicem -5 moduld ramecek 5M 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16

Automaticky spinac¢ mechanismus 752170

bez N vodice

3-250 W, 3-100 W LED krytka 7502 79 \ 750379 \ - \ -
Automaticky spinaé¢ mechanismus 752172

bez N vodi¢e s manualnim ovladanim

3-250 W, 3-100 W LED krytka 7522 80 \ 7523 80 \ 7521 81 \ 7502 81
Automaticky spinaé mechanismus 752173

s N vodi¢em

0-400 W, 0-50 W LED krytka 750279 \ 752379 \ - \ -
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Valena™ Allure
krytky

Mechanismus / KRYTKY

Barevné provedeni

Cerna Perlet

Hlinik

Bila Bézova

mechanismus 7531 80
krytka 7553 05 7553 06 7553 07 7553 08 7553 09
Zasuvka 20 + T krytka s Klapkou 7548 65 7548 66 7548 67 7548 68 7548 69
(automatické svorky, clonky) - krytka
s indikctorem 7548 75 7548 76 7548 77 7548 78 7548 79
LED signalka 0676 64
Zasuvka 2P+T 16 A - 250 V~ nezaménna hani
&ervena mec ;Q;;pggg 7531 92
(automatické svorky, clonky)
mechanismus 7531 20
krytka 7552 05 7552 06 7552 07 7552 08 7552 09
. T kiytka
fgsilxkzas g%‘jUKO 2P+T s Kiaokou 1B 5] 7548 45 7548 46 7548 47 7548 48 7548 49
(automatické svorky, clonky) krytka
s indikatorem 7548 55 7548 56 7548 57 7548 58 7548 59
LED signalka m 0676 64
Zasuvka 2P+T s prepétovou mechanismus |
oahrana I1l.st. fhdy D Tkvtoy Q0)  srss305 | S755308 | S755307 | S755308 S7553 09
Zasuvka 2P+T 16 A mechanismus 7531 11 7532 11 - - -
+ USB 1000 mA —Skntkou g
rémedek 5M 7543 06 7543 16 7543 96 7544 06 7544 16
558 nabijeCka dvojita typ A+A vty 754995 754996 | 754997 | 754998 7549 99
DB nabijeCka dvojita typ A+C e 7549 65 7549 66 7549 67 - —
;’3‘_3 ggggjf;‘v’}\‘a dvojita typ C+C meczaﬂ;”;gj : 7553 45 7553 46 7553 47 -

mechanismus 7521 33
Termostat pokojovy
krytka 755315 755316 | 756817 755818 | 755319
mechanismus 7521 34
Termostat pro podlahové vytapéni
krytka 7553 25 7553 26 7553 27 7553 28 7553 29
Programovatelny termostat e o RGTT1ABI | RGITIABE = RGTTIAH - -

Elektronicky kartovy spinaé¢

mechanismus

krytka

mechanismus 7521 29
Spinac¢ ovladani - 10 AX
krytka 7551 45 ‘ 7551 46 ‘ 7551 47 ‘ 7551 48 ‘ 7551 49
mechanismus 7521 30
Tlaéitko ovladani 6 A
krytka 7551 45 ‘ 7551 46 ‘ 7551 47 ‘ 7551 48 ‘ 7551 49

7520 25

755160 | 755161 | 755162 | 755168 | 755169




Valena™ Allure
krytky

L1legrand

Mechanismus / KRYTKY

Prepinaé ovladani ventilatoru

mechanismus
s krytkou

Barevné provedeni

Bila Bézova

755175 755176 755177

Cerna

755178

Perlet

755179

Zasuvka TV-RD-SAT mechanismus 7531 52
koncova 1,5 dB krytka 7547 95 ‘ 7547 96 ‘ 7547 97 ‘ 7547 98 ‘ 7547 99
Zasuvka TV mechanismus 7531 51
koncova 1,5 dB krytka 7547 65 \ 7547 66 \ 7547 67 \ 7547 68 \ 7547 69
Zasuvka TV-RD-SAT mechanismus 7531 65
priibéZné 14 dB krytka 7547 95 ‘ 7547 96 ‘ 7547 97 ‘ 7547 98 ‘ 7547 99
Zasuvka TV-RD mechanismus 7531 63
prib&zna 14 dB krytka 7547 85 ‘ 7547 86 ‘ 7547 87 ‘ 7547 88 ‘ 7547 89
Zasuvka TV mechanismus 7531 61
pribézna 14 dB krytka 7547 65 \ 7547 66 \ 7547 67 \ 7547 68 \ 7547 69
Zasuvka TV-RD-SAT mechanismus 7531 64
zakoncovaci 10 dB krytka 7547 95 ‘ 7547 96 ‘ 7547 97 ‘ 7547 98 ‘ 7547 99
Zasuvka TV-RD mechanismus 7531 62
zakoncovaci 10 dB krytka 7547 85 ‘ 7547 86 ‘ 7547 87 ‘ 7547 88 ‘ 7547 89
Zasuvka TV mechanismus 7531 60
zakon