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M Netatmo

Legrand Smart Home
Objevte reseni,
ktera vam zprijemni zivot

OVLADEJTE ZALUZIE
POMOCI HLASU

~

Ll

PRIZPUSOBTE VYTAPENI
VASEMU DENNIMU REZIMU

o

UPGRADUJTE KLASICKA SVETLA
NA ,PRIPOJENA" A OVLADEJTE
JE HLASEM NEBO MOBILEM

= REV POCY. . 4
— - ; * WBEZPECI 4
BUDTE VCAS VAROVANI ,
V PRIPADE POZARU NEBO VYSOKE \_
KONCENTRACE CO

Pro informace o produktech KNX kontaktujte Legrand.



Lllegrand

Vas jednoduse ,,pripojeny” dim
S pomoci produktd Legrand with Netatmo a Netatmo muzete byt klidni. Vas domov se stane mistem,
kde lze nerudené odpocivat a zaroven ho mizete opoustét s klidem. Pristroje Netatmo a Legrand

PRIVITEJTE NAVSTEVU
| KDYZ NEJSTE DOMA

vam i nadale umozni plnou kontrolu a prehled, at uz jste kdekoliv.

. MEJTE svUJ
pUM POD DOHLEDEM

J

SPINEJTE VELKE VYKONY
( rre— MERTE SPOTREBU
LEGRAND SMART HOME PLANUJTE

JEDNODUSE VE SPOJENI S VASIM DOMOVEM

2 INFORMACE

[llegrand
: Vice informaci naleznete v katalogu KONTROI‘.’UJTE
. Legrand Smart Home nebo na www.legrand.cz. ) SPOTREBU,
. Y, BUBTE V OBRAZE
| VALENA LIFE | |3
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Valena™ Life

y 4 L |
Radou Valena Life prinasi
Legrand nové elektronické

reSeni pro nejmodernéjsi
systémy.




Valena

INMATIC™
mechanismus

- Bezpecny
- Spolehlivy
- Odolny

Moderni

barevna
provedeni

- cerna
- grafit

Lllegrand

Nabijecka USB C 30 W

Umoznuje rychlé nabijeni mobilnich zarizeni
(PC, tablety, chytré telefony) podporujici technologii
Power Delivery 3.0 az do 30 W, dle typu nabijeného

zarizeni.
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Valena

INMATIC

Spolehlivy
Robustnl s

Ochrana pred dotykem
se zivymi castmi po celou
dobu instalace.

VETSI UVOLNOVACI
TLACITKA

Vétsi komfort pri odpojovani
vodi¢l z automatickych
svorek.

IZOLOY@NA
MONTAZNIi DESKA

Ochrana proti zdsahu
elektrickym proudem
a zranénim.

DETSKA OCHRANA

Integrovand v mechanismu.

TESTOVACI BOD

Volny pFistup pro mérici zarizenf
bez potieby demontaze z instalacni
krabice.

Vysokd ochrana mechanisma
pired prachem, malovanim

a poskrabanim, dokonce

i po instalaci. Neni nutné
odstranit ochranny kryt,

i kdyZ se produkt pouziva pred
Detail spinace ¢.1 instalaci ramecku.




Lllegrand

VALENA INMATIC": lepsi provedeni a maximalni
kvalita spinacu, zasuvek a ostatnich funkci

Automatické svorky s barevnym znacenim pro kabely

Rychlé pFipojovani: jen nékolik sekund potrebnych pro pripojeni vodica.
Spolehlivost: garantované dlouhotrvajici pripojeni.

Odpojeni: rychlejsi a jednodussi nez u Sroubovych svorek.

13 mm

Vhodné pro pevné i slanéné
vodice.

LED signalizace Dvojzasuvka

Design
moderni a odlehceny

3 r- Horni zasuvka
\ E pootocena o 30°
N

F Svorky
NE

automatické

Détska ochrana
integrovana v mechanismu

Plastova montazni deska

Podsvétlené pevna jako kovova

funkce s LED

technologii: Jen jedno objednaci Cislo

Usporné mechanismus dodavany -
feseni s dlouhou s krytkou ; =
Zivotnosti.
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Valena INMATIC"

Peclivé provedeni kazdého
komponentu umoznuje elektrikari

\"4
J e d n O d u S e rychlou a bezproblémovou montaz.

arychley

INSTALACNI KRABICE

MECHANISMUS S KRYTKOU

POSTUP INSTALACE

Mechanismus upevnite do instalaéni krabice
pomoci Sroubkd nebo rozpérek. Bezdroubova
krytka je soucasti mechanismu.

Jen 2
otoceni

Instalaci dokonc¢ite nacvaknutim
Sroubku

ramecku na mechanismus.




Lllegrand

Inovativni
dokovaci system
pro vicenasobnou
Instalaci.

RAMECEK

Vizualizace finalni instalace:
dokonalé zapadnuti
jednotlivych ¢asti.

Diky inovativnimu dokovacimu
systému do sebe pri vicenasobné
instalaci montazni rémecky
dokonale zapadnou.

Novy systém garantuje stabilitu
a pevnost mechanismu béhem
kompletovani.

Vhodné pro
horizontalnf{
i vertikalni
montaz.

| VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY |
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reseni

Vsechna pripojeni
na dosah ruky




AUDIO / VIDEO ZASUVKY
INTERNET, HD VIDEO A HUDBA

Sortiment produktd, pomoci kterych

elegantné propojite pocitac / tablet / 9
domaci kino s HD televizorem resp.

projektorem. Slouzi i na propojeni

set-top-boxd a routerd.

ZASUVKA 3 x RCA

ZASUVKA HDMI 1.4 ZASUVKA HD 15 + 3,5 mm
JACK

Uz zadné zbytecné napajeci adaptéry.
Nabijejte snadno sva mobilni zarizeni
pomoci zabudovanych USB nabijecek
primo do elektroinstalace.

‘ = - -, S50

NABIJECKA USB C 30W NABIJECKA USB C+C

Lllegrand

ZASUVKA 2 x RJ 45

ZASUVKA TV-RD-SAT

ZASUVKA 2P+T S USB C
NABIJECKOU

o

NABIJECKA USB A+C

| VALENALIFE | VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY | 11

D WWW.LEGRAND.CZ ‘



Valena Life

Nadcasova klasika

Jednoduché, jemné, vhodné do
kazdého interiéru. Univerzalni —_— —_— —J
klasika s uhlazenym vzhledem,

ktera nikdy nezklame. BiLA BECOVA PERLET
BILA / CHROM BEZOVA / ZLATO

Dotyk hliniku - F
Moderni, rafinovany, minimalisticky i

styl s maximalnim vizualnim
efektem. Kombinace, ktera
zvyraznuje zaoblené hrany a primé
linie Ctverce.

HLINIK NEREZ

Moderni cerna

Elegantni a sofistikovana cerna
pronika do nasich interiérd.

Cernéa povrchova Gprava dodava
charakter a dekorativni nadech.

CERNA GRAFIT

Svezi barevnost

Stimulujici barvy v pastelovych
tonech. Mékké organické krivky,

které vam umozni naplno projevit
svoji fantazii.

ZELENA CIHLOVA AZUROVA

Stylova

Vyrazna struktura a nadcasovy
vzhled. Hrejivé tony prirodnich
materialQ, které zjemni kazdy
interiér.

DREVO SVETLE DREVO TMAVE




Valena
L Ife

with Netatmo

J e d NoO d u ée Valena Life with Netatmo je bezdratové reSeni

pro chytrou domacnost. Inteligentni produkty

ve S p OJ en |, S va é |,m spolu komunikuji pfes sit ZigBee 3.0, coz

znamena, ze nepotrebuji Zddnou specialni
d omovem. kabeldZ. Jen s nékolika produkty mizZete
vytvorit mnozstvi individualnich reseni.
Vice informaci o reSeni LEGRAND SMART
HOME najdete na www.legrand.cz.

BEZDRATOVY SPINAC

| VALENALIFE | VSEOBECNE CHARAKTERISTIKY | 13
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L1legrand

Valena"Life

spinace

752101 +7 540 31

7563 05 + 7 542 51

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez rameckd.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Bal. Obj. ¢.

15 7521 01
1 7522 01
1 7523 01
1 7 563 01

752106
7522 06
7 523 06
7563 16

- a4

752107
752207
7562307
756317

- 4

752105
7522 05
7523 05
7563 05

4 4

752108
752208
752308
7563 08

- a4

752103
752203
752303

- a4

7562110
752210
752310

- 4 o

752104
7522 04
7523 04

- a4

14

Spinace 10 AX - 250 V~
Spinac ¢. 1
Automatické svorky
L1Bia
[1Bézova
LI HIink
M Cerna
Stridavy prepinac ¢. 6
Automatické svorky
L1Bia
[1Bérova
[ Hiinik
M Cerna
I§Fiiovy prepinac ¢. 7
Sroubové svorky
Y [Bia
[IBézova
[ Hiinik
MW Cemd
Sériovy spinac ¢. 5
Automatické svorky
2 [IBia
[1Bézova
LI Hiink
M Cemna
Dvojity stfidavy prepina¢ ¢. 6+6
Automatické svorky
3 [IBila
[1Bézova
LI HIink
M Cemna
'[rojity jednopolovy spinac¢
Sroubové svorky
3 [1Bila
[1Bézova
LI HIink
M Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 42)
Spinac €. 1 s orientacnim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou 0 676 84
3 B4
[IBézova
[ Hiinik
M Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 42)
Spinac €. 1 se signaliza¢nim podsvétlenim

Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou 6 650 91

[IBila

| [CIBézova

" [ Hiinik

M Cerna (pouze krytka, obj. ¢. viz str. 42)

Bal.

- a4 o

4 4 OO

RGO

o 4

7 563 26 + 7 542 51

Obj. ¢.

752126
752226
7523 26
7 563 26

752010

752148
752248
7523 48

752128
752228
752328

752109
752209
7523 09
756319

752102
7562202
7562302
756322

7520 41

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.

7521038 +7 541 21

Spinace 10 AX - 250 V- (pokracovani)

Stridavy prepinac €. 6 s orientacnim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkou O 676 86

, [IBila

E’ i [IBézova

w= [ Hlinik
M Cemna

Stridavy prepinac ¢.6 s N
Automatické svorky. Dodavany bez LED signalky.
MoZno pouzit pro orientaéni podsveétleni s LED 0 676 86
nebo pro signalizacni podsvétleni s LED 0 676 88
Nutno doplnit o krytky:

P L] Bila 755000/ 7 551 00 (podsvétlend)
g i [ Bézova 7 550 01/7 551 01 (podsvétlend)

5 [IHiink 755002/7 551 02 (podsvétlend)

M Cerna 7560 02/7 561 02 (podsvétlend)

Krizovy prepinac €. 7 s orientaénim podsvétlenim
Srouboveé svorky
Dodavany s LED signalkou 6 650 90

. LIBia
-} Oeova
3 [ Hiinik

M Cernd (pouze krytka, obj. &. viz str. 42)
Sériovy spinac ¢. 5 s orientacnim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavany s LED signalkami O 676 84

[1Bézova

[ Hiinik

M Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 42)
Dvojity stfidavy prepinac ¢. 6+6 s orientacnim
podsvétlenim

Automatické svorky

Dodavany s LED signalkami O 676 86

LIBfa
[IBézova
[ Hiinik
W Cemna
I?vojpélovy spinac¢
Sroubové svorky
L1Bfa
[IBézova
[ Hiinik
W Cemna
Dvojpolovy spinaé €. 2 se signalizaénim
podsvétlenim
Sroubové svorky
Dodavany s LED signalkou 6 650 91
Nutno doplnit o krytky:
1 L1Bila 7 550 40 (min. baleni 1 ks)
[ BéZova 7 550 41 (min. baleni 1 ks)
LI Hiink 7 550 42 (min. baleni 1 ks)




Lllegrand

Valena"Life Valena"Life
spinace, tlacitka stmivace
x“x__

752114 +7540 71

756311 +754271

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montazni deskou, bez ramecku.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Bal. Obj.¢. " Spinace 16 AX - 250 V~
Stridavy prepina¢ ¢.6
Automatické svorky. Mozno pouzit pro orientacni
podsvétleni s LED 0 676 86.Nutno doplnit o krytky:
i 752027 A [IBla  755000/7 551 00 (podsvétlend)
[1Bézova 7 550 01/7 551 01 (podsvétlend)
[IHIink 755002 /7 551 02 (podsvétlend)
B Cernd 756002 /7 561 02 (podsvétlend)
Tlac¢itka 6 A — 250 VL
Tlacitko s prepinacim kontaktem
Automatlcke svorky
1 7521 11 L1Bia
1 7522 11 [1Bérova
1 7523 11 [T Hiinik
1 7563 11 W Cerna
Tlacitko s prepinacim kontaktem, symbol zvonku
Automatlcke svorky
1 752115 LIBil4
1 752215 [1Bézova
1 752315 ¢ LI HIink
1 = M Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 42)
Tlacitko s prepinacim kontaktem a orienta¢nim
podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavané s LED signdlkou O 676 86
1 752112 f‘ [1Bia
1 752212 3’ | OBézova
1 752312 & [OHinik
7 563 32 M Cerna
Tlacitko s prepinacim kontaktem a orientac¢nim
podsvétlenim, symbol zvonku
Automatické svorky
Dodavané s LED signalkou O 676 86
1 7521 16 Ey‘ Dqu} ,
1 752216 E,‘;’ [IBézova
1 752316 & [Hinik
Tlacitko s prepinacim kontaktem, orientaénim
podsvétlenim a drzakem $titkG
Automatické svorky
Dodavané s 12 V LED signalkou 0 676 87
Vybavene prahlednym krytem
B4 [Bézova [ Hiinik
1 7521 14
Tlacitko dvojité s prepinacim kontaktem
Automatlcke svorky
1 752118 [1Bia
1 752218 [1Bézova
1 752318 LI HIink
1 7 563 18 W Cerna

752160 + 7 540 01 7 521 62A + 7 540 01

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez rameckd.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Bal. Obj.é. | Stmivace 230 V- - 50 Hz

Vybavené prepétovou ochranou a ochranou proti zkratu.
Zapnuti na posledni nastavenou uroven.
Moznost ovladani nepodsvetlenyml tlacitky,
kazdym tlacitkem je mozné Zap/Vyp, resp. stmivat.
Otoény stmivac bez N vodice
Stmivani:
— stmivatelné LED nebo kompaktni zafivky:
5W - 75W (max 10 Zarovek)
— halogenové zarovky nebo zérfivky s pfimo
stmivatelnym feromagnetickym nebo elektronickym
transformatorem ¢i predradnikem: 5 VA — 300 VA
— halogenové a klasické zarovky 230 V: 5 W — 300 W

1 752160 =% L1Bia

1 752260 Y ‘1(@ [ Bézova

1 7 523 60 O Hiinik

1 7 568 60 M Cerna
'!'Iaél’tkovy stmivac bez N vodice, 2 vodice
Sroubové svorky
Pro v8echny typy Zarovek:
Stmivatelné LED, CFL: 3 az 125 W LED
(max. 10 zafivek)
Halogenoveé zarovky 230 V~ : 3az 1256 W
Halogenové Zarovky s feromagnetickym nebo
elektronickym transformatorem: 3 az 125 VA

1 7521 62A 2 [1Bila

1 7522 62A [1Bézova

1 7 523 62A [ Hiinik

1 7 563 82A M Cerna

Tlacitkovy stmiva¢ s N vodi¢em, 3 vodice
Srouboveé svorky
Pro vSechny typy zarovek:
Stmivatelné LED diody, CFL: 0 az 150 W LED
(max. 15 zarivek)
Halogenoveé zarovky 230 VA : 0 az 150 W
Halogenoveé Zarovky s feromagnetickym nebo
elektronickym transformatorem: 0 az 150 VA
1 751990A Nutno doplnit o krytky:
==y L[IBla 7528 97A (min. baleni 1 ks)
1 Bé2ova 7 528 98A (min. baleni 1 ks)
LI Hiintk 7 528 99A (min. baleni 1 ks)

B Cerna 7568 72A (min. baleni 1 ks)

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.
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L1legrand

Valena"Life
PIR pohybové senzory

Valena™ Life pohybové senzory

tabulka zatézi a oblasti detekce

7521 72A +7 540 91

7521 72A + 7 540 31

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez ramecku (str. 48).
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Bal.

1

o 4 o

16

obj.& | PIR pohybové senzory - 2 vodi¢ové zapojeni
PIR technologie

IP 20 (provedeni IP 44 viz str. 30)

Max. zatéz, oblast detekce a schéma zapojeni viz
nasleduijici technické strany.

Doporucena vyska instalace: 1,2 m

Max. 3 senzory Ize zapojit paraleiné a pripadné je
doplnit o ¢asovy spina¢, nutno dodrzet minimalni zatéz
(1 senzor =2 W, 2 senzory = 6 W, 3 senzory = 10W)
Nastavitelna Uroven osvétleni pro detekci: 5 — 1 275 lux(
nebo miize spinat bez ohledu na Uroven prirozeného
osveétleni jen na zakladé detekce pohybu

Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min.
Nastaveni citlivosti (vzdalenosti detekce): 2-8 m
Spotreba 0,01 W v klidovém stavu

Instalace do zapusténé krabice min. hloubky 40 mm
nebo na povrch s krabicemi viz str. 31

Senzor bez manualniho ovladani
7521 70A 2
752270A [
7 523 70A

Senzor s manualnim ovladanim

Maody ON/AUTO/OFF:

v modu ON je senzor zapnuty po dobu 4 hodin a nasledné

prejde do rezimu AUTO, v modu OFF je senzor trvale
vypnuty.

7521 72A K

7522 72A

7523 72A

LIBia

[IBézova

[T Hiinik

Kompenzator pro 2vodi¢ové senzory

0401 39 Zapojeni paralelné co nejblize k zatezi

Pouziva se v nasleduijicich pripadech:

— zaté7 je nizSi nez pozadovana min. zatéz senzoru

— blikani zatéze (E26 LED/kompaktni zafivky, feromag.
trafa...)

— dlouha kabelaz — zatéz mirné sviti, i kdyz je napajeni
vypnuté

— okruh je spinan podsvétlenym spinatem

PIR pohybové senzory - 3 vodi¢ové zapojeni
PIR technologie

IP 20, bez manuainiho oviadani

Max. zatéz, oblast detekce a schéma zapojeni viz
nasleduijici technickeé strany.

Doporucena vyska instalace: 1,2 m

Max. 10 senzorl Ize zapojit paralelné.

Nastavitelna trover osvétleni pro detekci: 5 — 1 275 luxd
nebo mlze spinat bez ohledu na Uroven prirozeného
osvétleni jen na zakladé detekce pohybu

Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min.

Nastaveni citlivosti (vzdalenosti detekce): 2-8 m
Spotieba v Klidovém stavu: max. 0,015 W

Instalace do zapusténé krabice min. hloubky 40 mm
nebo na povrch s krabicemi viz str. 31

Senzor bez manualniho ovladani

7521 73A LIBila
7522 73A [1Bézova
7 523 73A L1 Hiinik
7563 73A M Cemna

[ Oblast detekce

Shodné pro v8echna provedeni senzort Valena Life.
— tmavé Cervena barva — chlize proti senzoru
— svétle Cervena barva — chiize napfi¢ oblasti detekce

1,2m -

6m
3m

¥ Tabulka zatézi pohybovych senzort Legrand

2 9 LED e e =
LE|
% @ 7] ﬂ.% @/, / D
1x2,5mm’ 53 e B E) i) E)
2vodicové 2-150 W 2-100 VA 2-100 VA 2-150VA 2-150VA 2-150VA
3vodicové 2000 W 500 VA 500 VA 1000 VA 1000 VA 1000 VA

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.




J4

pohybove senzory

Vv

tabulka zatézi a schémata zapojeni

Lllegrand

[ Schémata zapojeni - 2vodié¢ové senzory

Zékladni zapojent

C10 max.

Paralelni zapojeni vice senzort

=3 max./ 50 m max.

C10 max.

Zapojeni s manualnim ovladanim pomoci NC tlacitek

C10 max.

+10 max. /100 m max.

A At

* Kompenzator — popis funkce viz str. xx

Paralelni zapojeni vice senzor( se schodistovymi automaty (moznost spinani vyssi zatéze) a manualnim oviadanim pomoci nepodsvétieného NO tlacitka

- 10 max./ 100 m max.

p— pe——— pp———

L Loene L Lo L Laene
NL
| ST t== | = " S| =
o
3 s
E §| el-®--
o ﬁ -
~— |10A -
U 2] 412602
X3 Y 004704

[ Schémata zapojeni - 3vodié¢ové senzory
Paralelni zapojeni vice senzor s manualinim ovladanim pomoci nepodsvétleného NO tlacitka

=10 max. /100 m max.

C10 max.
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L1legrand

Pohybové senzory

PIR pohybové senzory pro venkovni a vnitfni pouZiti

pohybové senzory

oblasti detekce

1=

Bal.

1

1

1

1

18

0489 71

Obj. &.

0489 41

0489 48

0489 42

0697 40
0697 80

048943

Ao
0489 42 0489 43

0697 40 0489 48

PIR pohybové senzory pro vnitini prostory

PIR technologie, oblast detekce a max. zatéz
viz nasleduijici technické strany
Doporucena vyska instalace: 2,5 m
3vodicové zapojeni, Ize spojovat paralelné
Nastavitelna droven osvétleni pro detekci: 10 — 1 275 luxU
Nastavitelna doba sepnuti: od 5 s do 30 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m
Spotreba 0,75 W v klidovém rezimu
s Stropni zapusténa montaz primo do podhledu
pomoci montaznich Uchytu (v baleni), IP 41.
. Montazni otvor @ 65 mm

@ Stropni povrchova montéaz, P41

o

J] Nasténna povrchova montaz, IP 42

PIR pohybové senzory pro venkovni prostory

Nasténna nebo stropni povrchova montaz
PIR technologie, oblast detekce a max. zatéz
viz nasledujici technické strany, vyklopna hlava
Doporuc¢ena vyska instalace: 2,5 m

3vodicové zapojeni, Ize spojovat paralelné

IP 55

Nastavitelna Uroven osvétleni pro detekci: 1 —1 275 luxd
Nastavitelna doba sepnuti: od 12 s do 16 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 6 m
Spotreba 0,4 W v klidovém rezimu

Povrchova montaz pfimo na strop nebo zed

_ O Seda
=" () Bérova

Nasténna povrchova montaz
PIR technologie, oblast detekce
a max. zatéz viz nasleduijici technické strany

Doporucena vyska instalace 2,5 m

3vodicové zapojeni, Ize spojovat paralelné

IP 55

Nastavitelna droven osvétleni pro detekci: 10 — 1 275 lux(
Nastavitelna doba sepnuti: od 10 s do 10 min.
Optimalni vzdalenost mezi 2 senzory: 10 m

Spotreba 0,75 W v klidovém rezimu

Povrchova montaz pfimo na zed

[ Oblast detekce

— tmavé Gervena barva — chlize proti senzoru
— svétle Cervena barva — chiize napfi¢ oblasti detekce

Obj. €. 0489 41 a 0489 48

2.5m+ (@]
T
m: 4m
=
0
/
Obyj. &. 0489 42
25m
tﬁ
0Om 4m 8m
4m
1
|
|
| ]
3k )
O| m
8m
Obj. &. 0489 43
= £ y
0 0N }
| 1
\ I |
|
| |
-0,5m 3m 8m
25m
() t °
-0,5m 3m 8m



Lllegrand

rizeni osvétleni — pohybové senzory Legrand

Vv

tabulka zatézi a oblasti detekce

[}l Oblast detekce

— tmavé Cervena barva — chlize proti senzoru
— svétle Cervena barva — chiize napfi¢ oblasti detekce

Obj. 6. 0697 80 a 0 697 40
Stropni montaz —

25m (@)

iR AR

8m

Nasténna montaz

25m

[ Tabulka zatézi pohybovych senzorti Legrand

@ @ @ @ ? ? g + LED
? 0| @
e

I | I e e e

500VA | 21A | 5x(2x36W) | 21A | 260VA | 1,1A | 500VA | 2,1A 5x (2x36W) | 2,1A | 250W [ 11A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

o=+ {0
<k
-

S500VA | 21A | 5x(2x36W) | 21A | 250VA | 1,1A | 500VA | 2,1A 5x (2x36W) | 21A | 250W [ 11A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

0489 42 @ 1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | B00VA | 2,1A 5x (2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

048943 1000W | 43A | 500VA | 21A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 250VA | 1,1A | 500VA | 2,1A 5x (2x36W) | 21A | 250W | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A | 250VA | 1,1A

2000W | 856A | 2000VA | 85A | 5x(2x36W) | 2,1 A | 2000VA | 85A | 2000VA | 85A 5x (2x36W) | 2,1 A | 1000VA | 43A | 2000VA | 8,5A | T000VA | 43A | 200W | 09A

[l Schéma zapojeni
Priklad paralelnino zapojeni vice senzord, princip je shodny pro v8echny senzory uvedené na str. xx.
N L
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WITH

Netatmo

Objevte chytrou domacnost
LEGRAND SMART HOME

@ Nastavte si scénare a jednodude
je upravujte podle nalady

Ovladejte vas domov | —
pomoci hlasovych prikazu

Méjte prehled o spotrebée &
elektrické energie

Cely dam pod kontrolou
v mobilni aplikaci -



L1legrand

Valena"Life

termostaty, ovladace rolet a markyz, kartové spinace

CE =

752025 +7 55160 + 7 540 81 752129 +754121 7523 33 + 7 541 31 RGTT1B

Pristroje jsou doddvany s krytkou a montézni deskou, bez rameckd.Dodava-
no s ochrannou krytkou pro malovani.

Ba. [NGEE Termostaty Ba.  [WoBEEMN Ovladani ventilatoru

[ Pokojovy termostat Prepina¢ ovladani ventilatoru (0, 1, 2, 3)
Sroubové svorky. Pristroj dodavany s krytkou.

Vhodny i pro fizeni stropniho a podlahového topeni. Sroubové svorky

Regulace: 5 °C - 30 °C . Kategorie uziti: do 2,5 kW pri AC-23A
Citlivost regulace: + 0,5 °C resp. 20 A pfi AC-21A

Napajeni 230 V. 50/60 Hz 1 [ Bila
\lystup: Spinaci kontakt o o
Prepinani mezi reZimy pro zapojeni s topenim, 1 L Bezova
klimatizaci nebo Uplné vypnuti termostatu. 1 I Hlinik
1 y [IBila
1 [JBézova Ovladani rolet a markyz 10 A - 250 V.
1 [ Hiinik Spinaé ovladani
1 M Cema Automatické svorky

Pro pfimé ovladani motoru

Nelze pouzit pro centralni ovladani vice zaluzii.
Pro centralni ovladani pouZijte pfistroje Valena Life
with Netatmo - viz katalog Legrand Smart Home.

LBl

Termostat pro podlahové topeni
Srouboveé svorky.

Vlystup: Spinaci kontakt 16 A, 230 V.
Nastavitelny rozsah: 10 °C - 60 °C
Dodavano s podlahovym &idlem (kabel 4m)

;
: g 2?;0 . 1 [ Bézova
ZOV
; .
1 O Hiinik 1 Eg"”"‘,
1 W Cemna erna

Tlaéitko ovladani

Automatické svorky

Pro blok elektroniky

Neni uréen pro pfimé ovladani motoru.

Nelze pouzit pro centralni ovladani vice zaluzii.
Pro centralni ovladani pouzijte pfistroje Valena Life
with Netatmo — viz katalog Legrand Smart Home.

Programovatelny termostat - ¢ernobily displej

Tydenni programovani — regulace 0 °C az 40 °C.
Citlivost regulace + 0,5 °C.

Spinana zatéz pfi 230 V~.: — 6A odporova zatéz
Podlahové ¢idlo nutno objednat zviast.

Hloubka instalacni krabice min. 50 mm

1 [1Bila 1 3 []Bila
s~ 7 /
1 [ Bézova 1 g‘r‘lﬁ [ Bézova
1 [ Hiinik 1 L= [ Hiink
1 B Cerna 1 B Cernd

Programovatelny termostat - barevny displej

Tydenni programovani — regulace 0 °C az 40 °C.
Citlivost regulace + 0,5 °C.

Spinana zatéz pfi 230 VA: — 6A odporova zatez.
Podlahové ¢idlo nutno objednat zviast.

Hloubka instalacni krabice min. 50 mm

Kartové spinace

I;Iektronickv kartovy spinac¢

Sroubové svorky

Pro pouziti s relé nebo stykagem.

Sepne elektricky obvod po zasunuti hotelové karty

1 LIBila obj.¢. 0 898 06 nebo po odstranéni vodicich zarazek i jiné
1 [1B&sova klasigké ,karty Sitky 54 mm. Vypind 30 s po vyjmuti karty.
i Napajeni: 230 V ~
1 [ Hiinik Z&té7: 1,5 -30 VA
1 M Cerna 1

Nutno doplnit o krytky:
3 [IBila 755160 (min. baleni 1 ks)
[1Bé2ova 7 551 61 (min. baleni 1 ks)

% LI Hiink 7 551 62 (min. baleni 1 ks)
Hotelova karta s drzakem stitka

Podlahova éidla"
Podlahové ¢idlo PVC 4m
Podlahové ¢idlo PVC 5m

* — nelze kombinovat s podiahovymi termostaty 752133/752233/752333 +++ Pro centralni a skupinové ovladani zaluzii pouzijte pfistroje
a 752134/752234/752334 ] Valena Life with Netatmo - viz katalog Legrand Smart Home.

Objednaci &isla Cervené: Nové vyrobky.
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zasuvky

e

~ e
.1".'_‘

753180 + 7 540 91 753320+ 7541 31 [
753186

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montazni deskou, bez ramecku.
Kryti IP 2X. Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Bal.  [WGBIEN Zasuvky 16 A - 250 V. Bal. NGB Zasuvky 16 A — 250 VA,

2P + T s détskou ochranou
Automatické svorky

Dvojzasuvka s horni zasuvkou pootocenou o 30°.
Kompletni produkt s krytem a rameckem.
Automatické svorky.

s Bl Dvojza 2 x 2P + T s détsk h
] O Bssova ) volzasglky1 : x 2P + T s détskou ochranou
1 5 [T Hiinik Bl'av 4
| B Cornd 1 [IBézova
Cerna 1 LI Hiinik
2P + T nezaménna ¢ervena s détskou ochranou 1 B Cerna
Automaticke svorky.
Eggg;’:rnﬁasvicjir(\:’ieg%%g%’ékou Zasuvky s integrovanou prepétovou
1 T WG . ochranou lll. stupné
W ervena Ochranna zésuvka slouz k ochrané véech druhti
iri elektrickych zafizeni pfipojenych k rozvodu NN proti
L pulsnimu prepéti.
. . . Podminkou dokonalé ochrany je spravné uzemnéni
2P + T Cervena s détskou ochranou ochran a instalace vicestupriové ochrany podie
Dodavana s krytkou doporuceni souvisejicich norem
Automatické svorky porucent souvise] :
Jmenovité napéti: 230V/50 Hz.
1 Yo 4 Jmenovity proud: 16 A.
Cervena Jmenovity vybojovy proud (8/20 ms): 1,5 KA.
Maximalni vybojovy proud (8/20 ms): 5k
Ochranna uroven: znak < 0,9 kV (L/N), < 1,5 kV
. ; (L(N)/PE).
Némecky standard Zkusebni napéti: 3 kV.
L Signalizace poruchy: opticka.
2P + T s détskou ochranou Pfi poruse a odpojeni ochranného modulu se
Automatické svorky rozsviti kontrolka na plastovém krytu zasuvky.
15 3y [1Bila V tomto pfipadé jiz nejsou zafizeni pfipojena k
15 [ Bésova zésuvce chranéna proti pulsnimu prepéti a zasuvku
Bézova je nutné neprodlené vyménit.
15 : LI HIinik 2P + T s prepétovou ochr. lll. st., tfidy D
15 B Cerna Détska ochrana.
Automatické svorky.
1 =) [Bia
1 | [IBézova
1 [ Hiinik
1 B Cemna

Dvojzasuvky 2 x 2P + T s prepétovou
ochr. lll. st., tiidy D

Détska ochrana.

Automatické svorky.

O Bila

[ Bézova
[ Hiinik
M Cerna

- a4 o

Objednaci &isla Cervené: Noveé vyrobky.
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USB nabijecky a integrovana svitidla

Lllegrand

753155+ 754071

.f/f'ﬁ\?
|H e o
b

753136 + 7 540 01

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montazni deskou, bez ramecku.
Kryti IP 2X. Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Bal.

- 4

- o o o

- a4

- a4 a4

Obj. &.

7 531 36
7532 36
7 533 36
7 563 36

7563112

753212 E
753312 °

7563 12

7 531 06

753206

7 533 06
7 563 06

753107

753207
753307

7 563 07

7 531 55
7 532 55
7 533 55
7 563 55

USB nabijecky

Zasuvka 2P+T s USB-C nabijeckou

SmiSena zasuvka slozena z:

—zasuvka 2P+T — 16 A—250 VA

—jednoducha zasuvka USB s konektorem typu
C-5V-15A-75W

Dodavano s krytkou, bez kabelu

> [ Bila

M Cemna
USB nabijecka dvojita typ A+A
2 x USB 2400 mA (celkem)
Pro nabijeni MP3 a MP4 prehravaci, tabletd,
smartphont
Spotreba v pasivnim rezimu < 0,1 W
Dodavano s krytkou, bez kabelu
3 [IBila
[1Bézova
I Hlinik
M Cerna
USB nabijecka dvojita typ A+C
5V - 3A - 15W
Pro nabijeni MP3 a MP4 prehravadi, tabletd,
smartphont
Spotreba v pasivnim stavu mensi nez 0,07 W
Dodavano s krytkou bez kabelu
3 [Bila

[1Bézova
[ Hiinik
M Cerna
USB nabije¢ka dvojita typ C+C
5V - 3A - 15W
Pro nabijeni MP3 a MP4 prehrdvacy, tabletd,
smartphont
Spotreba v pasivnim stavu mensi nez 0,07 W
Dodavano s krytkou bez kabelu
3 [IBila
[1Bézova
I Hlinik
M Cerna
USB nabijecka typ C
5/9/12/15/20 V - 3A — 30W
Pro rychlé nabijeni MP3 a MP4 prehravacu, tabletd,
smartphont
Dodavano s krytkou bez kabelu

=5 [IBia
[1Bézova
I Hlinik
W Cema

_—

752174 +7 540 91

Bal.

Obj. &.

752174

7520 69
752169
7522 69

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.

752069 +7 541 21

Automatické nocni osvétleni

Sroubové svorky

Pouziti: osvétleni schodiste, cesty, schodu nebo jiné
prekazky v noci nebo za Sera s moznosti zvukove
signalizace, doplrikové nocni osvétlent.

Pri prlichodu kolem prekazky se mechanizmus
aktivuje (integrovany PIR senzor) a osviti prekazku
LED osvétlenim.

Uhel detekce: 120°

Dosah detekce pfi inst. vySce 1,2 m:

— 3 m pii chlzi proti senzoru

— 6 m pfi chiizi napfi¢ detekénim polem senzoru
Dosah detekce pfi inst. vySce 0,3 m:

— 6 m pii chlzi napfi¢ detekénim polem senzoru

,;"?"“ [1Bila
e

Nouzové orientacni svétlo

Rozsviti se automaticky v pfipadé vypadku el. proudu
Modul svitidla mdze byt instalovan zajistény, nebo
vyjimatelny, kdy je mozné ho pouzit jako prirucni
svitilnu.
v [IBila
[1Bézova
I Hlinik

23



Lllegrand

Valena"Life

datové zasuvky

75C5UB2 + 7 540 01 75C6SH2 + 7 541 31 75C7UB2 + 7 540 81

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montézni deskou, bez rameckd.
Zasuvky RJ 45 vybaveny beznastrojovym modulem LINKEO C - Ize pouzit kabely drat nebo licna AWG 26 az 23.

Ba.  [Wobie Datové zasuvky Cat.5e Ba.  [Wobie Datové zasuvky Cat.6A

Beznastrojovy modul LINKEO C. Beznastrojovy modul LINKEO C.
Podpora Gigabit Ethernet. Podpora 10 Gigabit Ethernet.
Vybaveny drzakem popisnych §titkd. Vybaveny drzakem popisnych Stitkd.

Zasuvka 1x RJ 45 Cat.6A UTP

L O Bila L I Bia

1 [IBézova 1 [ Bézova
! [ Hiinik ! [ Hiinik

1 M Cerna L M Cerna

Zasuvka 2x RJ 45 Cat.5e UTP

LIBila
[IBézova
[ Hiinik

Zasuvka 2x RJ 45 Cat.6A UTP

[IBfla
[1Bérova
[ Hiinik

- 4 a4
- 4 a4

M Cerna M Cerna
Zasuvka 1x RJ 45 Cat.5e STP Zasuvka 1x RJ 45 Cat.6A STP
1 A o 1 | oo
[1Bézova [IBézova
| [ Hiinik ! [ Hiink
1 M Cemna i M Cerna

Zasuvka 2x RJ 45 Cat.5e STP

[IBia
[IBézova
[ Hiink

M Cerna

Zasuvka 2x RJ 45 Cat.6A STP

L1Bila
[ Bézova
[ Hiinik

M Cerna

o a4
- 4 a4

Datové zasuvky Cat.6

Beznastrojovy modul LINKEO C.
Podpora Gigabit Ethernet.
Vybaveny drzédkem popisnych Stitk{.
Zasuvka 1x RJ 45 Cat.6 UTP

- 4

M Cerna
Zasuvka 2x RJ 45 Cat.6 UTP

[IBfla
[1Bé2ova
[T Hlinik

M Cerna
Zasuvka 1x RJ 45 Cat.6 STP

- 4 a4

[T Hlinik
M Cerna
Zasuvka 2x RJ 45 Cat.6 STP

[IBfla
[1Bézova
[T Hlinik

M Cerna

- a4 4 4

- a4 a4

24



Valena"Life

datové zasuvky

L1legrand

Valena™Life

datové, optické a telefonni zasuvky

il [

753348 +7 541 31 753143 +754071

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez ramecka.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Zasuvky RJ 45 vybaveny beznastrojovym modulem LCS? — Ize pouzit
kabely s dratem AWG 22 az 25 a licnou AWG 26.

Ba.  [[0be | Datové zasuvky Cat.5e LCS?

Zapojeni bez pouziti nastroje.
Podpora Gigabit Ethernet.

e Y

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.5e UTP

LIBia
[ Bézova
[ Hiinik

M Cemna
Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.5e FTP

[1Bila
[IBérova
I Hiinik

W Cerma
Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.5e FTP

L1Bila
[1Bézova
I Hiinik

W Cema
Datové zasuvky Cat.6 LCS?

Zapojeni bez pourZitf nastroje.
Podpora Gigabit Ethernet.
Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6 UTP

L1Bila
[ Bérova
[ Hiinik

M Cemna
Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.6 UTP

L1Bila
@ [ Bérova
[ Hiinik

M Cemna
Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6 STP

[1Bila
[ Bérova
[ Hiink

M Cemna
Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.6 STP

L1Bila
[ Bérova
[ Hiinik

M Cemna

[ T )

I Y

e o R IS Y

e Y

S Y

753239 + 7 540 41

Bal.  [INGEIENNN patové zasuvky Cat.6A LCS?

Zapojeni bez pouziti nastroje.
Podpora 10 Gigabit Ethernet.
Zasuvka 1 x RJ 45 Cat.6A STP

CIBia

[1Bézova

[ Hiinik

M Cemna

Zasuvka 2 x RJ 45 Cat.6A STP

LIBia

[IBézova

LI Hiinik

M Cemna

Zasuvka TV + RJ 45 Cat.6 UTP
1 Kombinovana zasuvka pro pripojeni koaxial-
niho i 4 parového datového kabelu.
TV. 0-2400 MHz
RJ 45: beznastrojovy keystone LCS? Cat.6
UTP. Moznost pripojit i kabely Cat.5e.
Nutno doplnit o krytky:
p L1Bila 7 548 30 (min. baleni 1ks)
[1Bézova 7548 31 (min. baleni 1ks)
‘ [CIHiinik 7 548 32 (min. baleni 1ks)
W Cerna 7 568 32 (min. baleni 1ks)

—_ a4 g

- a4 g

Optické zasuvky pro FTTH / PON

Opticka zasuvka pro Fiber-to-the-Home
vybavena 2 adaptéry SC/APC.
Insertion Loss: 0,2 dB

LIBia

Telefonni zasuvky

Z4asuvky se zarezavacimi svorkami.
Zapojeni otoCenim Sroubovaku o 1/4 otacky.

Zasuvka 1 x RJ 11

[1Bila
%ﬁ [1Bézova
[T Hlinik

+- DalsireSeni najdete v katalogu
+.j Strukturovana kabelaz
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datova sit pro domacnosti

|
413101 413010 413050 135143

Jednotlivé komponenty mozno instalovat do jakékoliv rozvodnice s DIN liStami.

Datovy rozvod pro telefonni, internetovy signal a vysokorychlostni domaci datove sité.
Koaxialni rozvod pro kabelovou televizi, satelitni signal, analogovy a digitalni pozemni signal.
Seda RAL 735.

Ba.  [WGEE Patch modul RJ 45 Ba.  [GEE Napajeni

Slouzi na ukon&eni instalaénich kabell z datovych

zasuvek. 1
Vybaven jednim konektorem RJ 45.

Na ukonceni datové zasuvky 1 x RJ 45 pouZiti

1 patch modulu.

Na ukonc&eni datové zasuvky 2 x RJ 45 pouziti

2 patch moduly.

Vybavené popisnym Stitkem.

Sitka: 1 modul

Kategorie 6
Patch modul 1 x RJ 45, Cat.6, STP
Patch modul 1 x RJ 45, Cat.6, UTP

Napajeci zdroj 9 V pro DIN switche

Modularni napajeci zdroj 9 V - 1,6 A.

Pro napajeni datovych switch( a Triple Play switche.
Ze zdroje mohou byt napéjené 2 klasické switche nebo
1 Triple Play switch.

Vstupni napéti: 100-240 V~

Vystupni napéti: 9 V=

Sitka: 1,5 modulu

Rozbocovace

xDSL rozbocéovaé

Slouzi na rozbo&eni pfichazejiciho xDSL signalu.
Integrovany DSL filtr: izoluje telefonni a internetovy
signal (bez ruseni).

Sirka: 2 moduly

XDSL rozboc¢ovag s filtrem, 1 + 3 vystupy

Patch kabely
Specialni ploché flexibilni patch kabely pro vzajemné

Optické boxy

Slouzi k ukon¢eni a propojeni optickych viaken. 1

Montéz na DIN listu nebo pfimo na sténu.

5 moznosti vstupu kabelu. |

Polomér ohybu vliakna >1,5 cm.

IP 44, 1K 05.

Velikost 4 moduly.

Sklada se z:

- vani¢ka na navinuti kabelu s drzakem svard

— SC/APC adaptéry RJ 45 -RJ 45

— pigtaily (volitelné)

— kryt s moznosti oznaceni

— zakladna pro montaz na sténu 4 Patch kabel, Cat.6 FTP -~ 0,2m
1 Opticky box 1 x SC/APC adaptér 4

propojeni zarizeni v multimedialnich rozvodnicich.
Kategorie 6
Patch kabel, Cat.6 FTP - 0,4 m
Opticky box 4 x SC/APC adaptér Rozvodnice
2 Modularni rozvodnice - zapusténa
Datové switche 1

Rozvodnice pro zgpqsténou montaz do zdiva.
Na vytvoreni domaci sité pro 4 vystupy RJ 45. 3 fady, 36 modulu, bila barva.
1 vstup + 4 vystupy.

Rozméry 535 x 328 x 103 mm (V x S x H)
Napajeni 9 V (obj. . 4 130 17). 1 Rozvodnice pro zapusténou montéz do suchych
Sitka: 4 moduly

picek, 3 fady, 36 moduld, bila barva.
10/100/1 000 Mbit/s datovy switch Rozmery 535 x 328 x 103 mm (V x S x H)
10/100 Mbit/s datovy switch

Modularni rozvodnice - povrchova
Rozvodnice pro povrchovou montaz. 3 fady,

36 moduld, bila barva. .

Rozméry 536 x 328 x 108 mm (V x S x H)
Dvojzasuvka 16 A - 250 VA

Nizkoprofilova dvojzasuvka na napajeni aktivnich
zatizeni od poskytovatell sluzeb (modem, router).

Triple Play switch
Na vytvoreni domaci sité az do 8 5

prenaseného média (TV, ETH, TEL).
Kompatibilni s IPv4 a IPv6.
Napajeni 9 V (obj.C. 4 130 17).
Sitka: 8 modull
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Priklad instalace (pro internet a TV po optické siti)
Optickeé pripojent je dnes typickym pripojenim ve vétsich méstech. Podporuje prenos televizniho signalu, internetu, pripadné umoziuije i klasické tele-
fonovani. Mimo sledovani TV a pripojeni na internet umoznuje domaci sit pro fyzicke, tedy ne bezdratoveé (Wi-Fi) pripojeni dalSich zarizent:
— sitové tiskarny (dokumenty je mozné tisknout z libovolného zafizeni: pocitace, notebooky, mobily, tablety...)
— sitove disky (rodinné fotografie Ci videa je mozné prohlizet na libovolném zarizeni: pocitace, notebooky, mobily, tablety...)
— NAS disky (zalohovani rodinnych fotografii ¢i videi, stahovani filmd, her ...)
— jina feseni (napf. IP kamery apod.)

Doporucené vybaveni 3 pokojového bytu:

— Multimedialni rozvodnice — v ni umistény konvertor od operatora, ktery zméni opticky signal na elektricky, a ten rozvedeme do mistnosti pomoci
datovych kabeltl. Tyto kabely jsou v rozvodnici ukonené na patch modulech v poméru 1 kabel = 1 patch modul. Multimediélni (DIN) rozvodnici
doporuéujeme umistit do predsiné a idedlné by méla byt 3-fadova.

— Datové dvojzasuvky — pouziti jednozasuvek je v dnesni dobé nedostacuijici. Napriklad v obyvacim pokoji bychom nemohli pripojit TV primo k internetu
(tj. nebylo by mozné pouzivat Youtube, resp. rodinna videa na sitovém disku). Jednozasuvka umoznuje pouze pripojeni set-top boxu.

Pro dalsi typy pripojeni od operatord (satelit, DSL...) kontaktujte specialisty Legrand.

Datova zasuvka 2 x Cat.5e UTP
PN
/

Datové kabely Cat.5e U/UTP

Patch kabel
Cat.5e U/UTP
Set-top-box
Patch modul l
[T catse uTP Sitova
][] ] ) tiskarna
W [ U
| | | | | | | | | MI Konvertor s WiFi routerem
(poskytuje operator)
Pocita¢ Pogita¢
HD televizor
=) | opT Loznice Détsky pokoj Obyvaci pokoj

Opticky kabel od operatora
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Valena™Life

TV zasuvky, reproduktorové zasuvky

—_—

753352 +7 541 31 7531 61+7 54001 753264 + 7 541 81 7531 78 + 7 540 31 753172 4 7 540 81

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez rameckd.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Bal.  [OBIEN TV zasuvky - koncové
Konczvé ggj\lliduéln[ tZIéSUVk¥ grgglasicky hvézdicovy Ba.  [WGBIEN TV zasuvky - zakon&ovaci
rozvod, oddelovact utum < 1, Zasuvky pro zakondeni priib&zné instalace, préichozi
Zasuvka TV-RD-SAT Utlum 1,5 dB, oddélovaci ttlum < 10 dB
TV: 0 - 862 MHz Instaluje se jako posledni zasuvka v priibézné instalaci.
RD: 87,5 - 108 MHz Zasuvka TV-RD-SAT
SAT: 950 — 2 400 MHz TV: 5 -68/120 - 862 MHz
2 RD: 87,5 - 108 MHz

! LIBia SAT: 980 — 2 400 MHz
1 [Bézova ] Y OBia
1 - Hinik 1 [ Bérova
1 M Cerna 1 [ Hinik

Zasuvka TV .

TV: 0 - 2 400 MHz 1 W Cerna
; Y Zasuvka TV-RD

la TV: 5 - 68/120 — 862 MHz. RD: 87,5 — 108 MHz

1 [IBézova 1 Nutno doplnit o krytky:
1 [T Hlinik Y [Bila 7 547 80 (min. baleni 1 ks
1 M Cerna

TV zasuvky - pribézné
Zasuvky pro pribéZznou instalaci,
prichozi Utlum < 1,5 dB, oddélovaci Utium 14 dB

M Cerna 7 567 82 (min. baleni 1 ks
Zasuvka TV

( )
] BéZova 7 547 81 (min. baleni 1 ks)
[CIHiink 7 547 82 (min. baleni 1 ks)
( )

Zasuvka TV-RD-SAT TV: 0 - 862 MHz
TV: 5 -68/120 — 862 MHz 7 .
RD: 87,5 - 108 MHz ! (7 UBia
SAT: 950 — 2 400 MHz 1 4 0} Beézova
1 Yy CIBia 1 " [ Hiinik
1 [IBézova 1 B Cerna (pouze krytka, obj. . viz str. 44)
1 LI Hiinik Univerzalni krytky
1 M Cerna Se stfedovym Sroubem a roztedi konektorl 30mm
Zasuvka TV-RD (pro zasuvky jinych vyrobc).
TV: 5-68/120 — 862 MHz. RD: 87,5 — 108 MHz 1

1 Nutno doplnit o krytky:

Y OBila 7 547 80
[ BéZova 7 547 81
CIHlinikk 7 547 82
B Cerna 7567 82

min. baleni 1 ks)
min. baleni 1 ks)
)
)

LIBia
@ [1Bézova
[ Hiinik

Reproduktorové zasuvky
Svorky s kapacitou 4 mm?

min. baleni 1 ks
min. baleni 1 ks

— =~ = =

Zasuvka TV Jednoducha reproduktorova zasuvka
TV: 0 - 862 MHz 1 == [Bi4
1 =2 [Bia 1 E [ Bézova
1 ! @ [1Bézova 1 - [ Hiinik
! O I:|Iin|’k 1 W Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 45)
1 M Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 44) Dvojita reproduktorova zasuvka
1 o y [Bfa
1 3(1 [ Bézova
[ V/‘ i
1 : [ Hiinik

W Cerna (pouze krytka, obj. ¢. viz str. 45)

Objednaci &isla Cervené: Noveé vyrobky.
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Valena™Life

audio/video zasuvky

753175+ 7540 01

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montéazni deskou, bez rameckd.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovan.

Ba.  [oBr& Audio/video zasuvky

Zasuvka HDMI v.1.4 predkonektorovana
Prenos az 4K:30fp a 1080p:60fps na celkovou
vzdalenost 10 m (délka 3 patch kabelll dohromady)
s pouzitim A/V patch kabelll Legrand

obj. ¢. 05617 27 /32/33/34/35.

1 [ Bila
1 [ BéZova
1 O Hlinik

Zasuvka 3 RCA
3 Pro kompozitni video a audio stereo pripojeni

(DVD prehravag, kamera, videorekordér..).
Nutno doplnit o krytky:

[JBila 7547 20 (min. baleni 1 ks)
[ Bézova 7 547 21 (min. baleni 1 ks)
[ Hiinkk 7 547 22 (min. baleni 1 ks)

Pro instalaci zvukového rozvodu do vice pokoji kontaktujte Legrand.

Diky baleni do euro obald
jsou produkty snadno identifikovatelné
a stale chranéné pred poskozenim.

L1legrand

Produkty jsou vzdy
CHRANENE

VYHODY PRO
VELKOOBCHOD
A MALOOBCHOD

M produkty jsou chranéné
kazdy zvlast a mohou byt
zavésené na haky anebo
ulozené v policich

M produkty jsou vZdy dobfe
viditelné a rychle
rozpoznatelné

VYHODY PRO
INSTALACNIi FIRMY

M produkty jsou chranéné
béhem prepravy na misto
instalace

M viechny potfebné
informace jsou zobrazené
na baleni

M doplAujici informace jsou
dostupné po nasnimani
QR koédu
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Valena"Life
pFistroje IP 44

752161 +754071

752159 + 7 540 81 753179+ 7540 01

Pristroje jsou dodavany s krytkou a montazni deskou, bez ramecka.
Dodavano s ochrannou krytkou pro malovani.

Pristroje Ize instalovat do vicendsobnych rameckd pii zachovani kryti IP 44, pokud jsou ramecky orientovany horizontaing.
Pri instalaci do krabic na povrch neni zachovano kryti IP 44.

Bal.

30

Obj. &.

7521 51

752156

75621 61

752167

752155

7 521 58

752159

752164

Spinace 10 AX -250 V~ Bal.
Spinac ¢. 1
Automatické svorky

] [Bia 1

Stridavy prepinac ¢. 6
Automatické svorky
LIBia

Spinaé €. 1 s orientaénim podsvétlenim
Automatické svorky
Dodavano s LED signdlkou 0 676 84

=] [IBia

Stfidavy prepinac €. 6 s orientaénim podsvétienim
Automatické svorky
Dodavano s LED signalkou 0 676 86

| / LIBila
1%
0 |

Sériovy spinac ¢. 5
Automatické svorky

' [Bia
i

fa)

P

Dvojity stfidavy prepinac¢ ¢. 6 + 6
Automatické svorky
LIBila

Dvojity stfidavy prepinac¢ ¢. 6+6 s orientacnim 1
podsvétlenim

Automatické svorky

Dodavano s LED signdlkami O 676 86

LIBia

Spinac¢e 10 A - 250 V.

Dvojpdlovy spinaé
Sroubové svorky
1 [Bila

7540 21

Obj.¢. | Tlacitka 6 A-250V~.

Tlacditko s prepinacim kontaktem
Automatické svorky

7821711 =) UBia
i

Tlacitko s prepinacim kontaktem a symbolem
zvonku

Automatické svorky
7521 75 2

Tlacitko s prepinacim kontaktem a orienta¢nim
podsvétlenim, symbol zvonku

Automatické svorky

Dodavano s LED signélkou O 676 86

752176 [IBia

Zasuvka 16 A - 250 V.

Zasuvka 2P + T s détskou ochranou a klapkou
Automatické svorky

7563179

Zasuvka Schuko standard 16 A - 250 VL

Zasuvka 2P + T s détskou ochranou a klapkou
Automatické svorky

753119 LIBia

[]Bia

Technické parametry viz obj. €. 7 521 70A
astr. 16-17

7521 77A

Ramecek IP 44

Kompatibilni se standardnimi pfistroji Valena Life bez kryt

‘@‘- IP 44/IK 07

7 540 21
UV odolné



Lllegrand

Valena"Life Valena"Life
prislusenstvi LED signalky
. ‘ a e
752145 752146 752310 752128 7522 26
+754131+067684 +754001 +2x0676 84 +754111+0676 86
Vsechny signalky Valena Life jsou LED s nizkou spotfebou
Bal. Obj.&. | PrisluSenstvi Bal. obj.&. | LED signalky pro orienta¢ni funkce

Jednoducha krabice na povrch
Rozmeéry: 89 x 89 x 44,8 mm

1 7541 91 LIBila

1 7542 01 [ Bézova
1 7542 11 O Hlinik

’

7 540 66 W Cerna

Dvojnasobna krabice na povrch
Rozmeéry: 160 x 89 x 44,8 mm

1 7541 92 OBila

1 754202 O Bézova
1 7542 12 [ Hiinik

1 7 540 67 M Cerna

Valena Life ramedéek pro 8 moduli Mosaic
Pro pristroje Mosaic

Dodavany s montazni deskou
instala¢ni krabice 40 mm — obj.
instalacni krabice 50 mm — obj.

1 7521 45 [IBila

1 752345 % [ Hiinik
Valena Life rameéek pro 2 x 8 moduli Mosaic
Pro pfistroje Mosaic

Dodavany s montazni deskou
instala¢ni krabice — obj. &. 0 801 26

1 7521 46 LIBila
1 7 523 46 I Hlinik

Zaslepka
1 755180 o= O Bila
1 7 551 81 g,l’ [ Bézova
1 755182 =  [Hink
1 7 540 68 W Cerna
Kabelova vyvodka se svorkovnici

.0801083
.080123

OO

1 753133 LIBila

1 753233 [1Bézova
1 753333 [ Hiinik

.

= B Cerna (pouze krytka, obj. &. viz str. 45)
Kabelova vyvodka bez svorkovnice

1 753134 OBia

1 753234 [ Bézova
1 753334 I Hiinik

1 7 563 44 W Cerna

LED signalka pro pfristroje se spinacim kontaktem

1 0676 84 Zapoji se na svorky L — 1 spinacich
mechanismd
230 VA — spotfeba 0,15 mA

LED signalka pro pristroje s prepinacim kontaktem
1 0676 86 Zapoji se na svorky 1 — 2 prepinacich
mechanismd, nebo svorky L — N
mechanismu se svorkou N
230 VA — spotfeba 0,15 mA
LED signalka univerzalni
1 6650 90 Pro kfizovy prepinac €. 7, dvoupolovy spinac
¢. 2, ale i vSechny ostatni podsvétlitelné
pristroje Valena Life — umoznuje libovolné
zapojeni.
230 VA — spotifeba 0,15 mA
LED signalka 12 -48 V
1 0676 87 Zapoji se na svorky L — 1 spinacich
nebo prepinacich mechanisma.
Napéti: 12 - 24 — 48V
Spotreba: 0,4 - 1,2 - 3,7 mA
LED signalky pro signalizaéni funkce

LED signalka pro stfidavy prepina¢ se svorkou
pro N-vodié¢

Zapoji se na svorky N — 2
230 VA — spotfeba 3 mA

LED signalka pro signaliza¢ni funkce
1 6 650 91 Pro v8echny podsvétlitelné pristroje Valena
Life — umoznuje libovoIné zapojeni

1 0676 88

230 VA — spotfeba 3 mA

1 665092 LED signalka 12-48V

Pro vSechny podsvétlitelné pfistroje
Valena Life — umoZzriuje libovolné zapojeni
Napéti: 12 - 24 - 48 V

Spotreba: 0,4 - 1,2 - 3,7 mA

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.
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legrand

Komfort a uspory

Jak mohu ovladat vytapeni s termostaty
Smarther with Netatmo a Netatmo

NASTAVENOI'
PROGRAMU

S aplikaci Home + Control
lze nastavit programy vytapéni
pro kazdy den zvlast, presné
dle reZimu a zvyk{ uZivatele.

~

LOKALNi OVLADANi
;)>> Voice control

Pristroj

JSEM PRYC

Pokud uZivatel necekané opusti
dim na nékolik dni, mize pomoci
aplikace topeni vypnout nezavisle
na aktualnim programu.

HLASOVE OVLADANI

Lze také ovladat zakladni funkce
vytapéni pomoci hlasu s pouzitim
hlasovych asistentl Apple,
Google a Amazon.

GOOGLE: “Set the kitchen to
automatic”
AMAZON: “Alexa, increase the

living room temperature by 3°C”
APPLE: “Siri, set the
temperature to 20°C”

[

L 23 Hey Google

workswith

Works with
Apple HomeKit

WORKS WITH

alexa

>

N

BOOST

Funkce BOOST umoznuje
zapnout topeni na stanovenou
dobu bez ohledu na teplotu
pozadovanou aktualnim
programem a teplotu okoli.

D)

MAXIMALNI KOMFORT
V KAZDE ZONE

Pomoci jediné aplikace

Home + Control lze ovladat

topeni nezavisle v nékolika zénach
pro dosazeni maximalniho
komfortu.

3)



Legrand Smart Home

vytapéni - limity instalace a aplikace

Limity instalace pro termostaty Smarther with Netatmo a Netatmo

1.V rdmci jedné instalace (domu) |ze instalovat aZ 10 termostatd Smarther with Netatmo nebo Netatmo (str. 32-34). K témto termostatdim lze pFidat
max. 20 hlavic Netatmo (obj. ¢. NA-NAV-PRO, str. 34). Vdechny tyto pistroje lze nasledné v maobilni aplikaci rozmistit max. do 10 virtualnich mistnosti.

2.V instalaci lze vytvoFit 10 programi pro topenf a chlazen.

Priklad: tato instalace obsahuje 4 rizné topné
programy pro rizné prileZitosti (pracobni tyden,
dovolena...).

Wikerd s chans

]
2]
(2]
o

3.V ramci jednoho tydenniho programu je mozné definovat max. 147 udalosti (Casovych Gsekd). V rémci tydeniho programu lze tedy 147x zménit teplotu
volbou prislusné sestavy teplot pro ¢asovy Usek.

Priklad: tento program obsahuje
3 udalosti, které se kazdy den opakujf

Wikerd s chans

£ — 3 udalosti denné x 7 dni v tydnu =
: .. . ) . 21 udalosti.
.
" o =

4. Kazdé udalosti/Casovému Useku lze pFiradit jednu z max. 12 sestav teplot. Tyto sestavy v sobé definuji rizné teploty pro jednotlivé mistnosti

v instalaci.
' - Priklad: v této instalaci jsou definovany 4 sestavy
o = teplot které definuji teploty v riiznych mistnostech.
L& Sestava .Komfortni” nastavuje ve zvoleném
§ - Casovém Useku nejvyssi teplotu pro koupelnu,
o loZnici a obyvak.

0 =

o (2] =3 "

. ’ o m e -|

O mm &
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Legrand Smart Home

termostat Smarther with Netatmo a termostatické hlavice

pracuje
s aplikaci
Legrand
Home + Control

XW8002 XM8002 XG8002 XW8002wW
Bal. Termostat Smarther with Netatmo Bal. Obj. &. Termostatické hlavice - pridavné
Termostat Smarther Ize montovat na sténu 1 NA-NAV-PRO  Slouzi jako doplnék instalace termostatu Smarther

(obj. &. XW8002W) nebo do instalaéni krabice (ostatni
varianty) hloubky min. 40mm (doporuéena hloubka
50mm a vice).

Nastaveni pomoci aplikace Home + Control.

L.ze doplnit o Netatmo hlavice obj. ¢. NA-NAV-PRO
(viz limity instalace str. 31).

Ovladani:

— lokalni, na dotykové obrazovce Ize nastavit teplotu,
boost na dobu 30-60-90 minut nezavisle na topném
programu, zobrazit aktualni teplotu a vihkost

— vzdalené pomoci mobilni aplikace

Legrand Home + Control

— hlasové pro zékladni funkce pomoci hlasovych
asistentll Google, Apple nebo Amazon

Nastaveni programU a dal$ich parametr( pfistroje
pomoci mobilni aplikace. Jas displeje Ize regulovat.
Napajeni 230 VAC.

Vystupem jsou 1 nebo 2 beznapétové NO/NC
kontakty — dle konkrétni varianty viz nize.

Kapacita kontakt(: 5 A odporova a 2 A induktivni
zatéz (pri spinani civek stykacl je nutné vzit v Gvahu
proudoveé Spicky vzniklé pfi spinani)

Funkce automatického uceni: termostat zapina kotel
s predstihem tak aby byla nastavena teplota dosazena
v pozadovany ¢as (doba adaptace cca 1-2 tydny)
Topné programy:

— Ize nastavit v aplikaci Home + Control manuéalné pro
kazdy den zvlast nebo pouzit automatického privodce
— nastaveni vytapéni v zavislosti na tydennim rezimu
Meéreni teploty: 0 °C az 50 °C, presnost + 0.1 °C
Nastaveni teploty: 7 °C az 30 °C s krokem + 0.5 °C
Hystereze: nastavitelna od 0,1 °C s krokem = 0.1 °C
Komunikace: nutno umistit v dosahu zabezpe&ené
Wi-Fi sité 2,4 GHz (802.11 b/g/n).

Rozméry:

— zapustény termostat: 126 x 87 x 12,6 mm

— povrchovy termostat: 126 x 87 x 28,1 mm

with Netatmo, Netatmo termostatu (obj. ¢.
NA-NTH-PRO) a startovaciho kitu termostatickych
hlavic (obj. ¢. NA-NVP-PRO), nelze je pouZzit samostatné
Dal&i vlastnosti hlavic viz startovaci kit

obj. &. NA-NVP-PRO

Obsah balent:

— 1 termostaticka hlavice

— 10 adaptérl pro radidtory (napt. Danfoss RA/RAVL;
Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)
— 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice

-1 x2 AA baterie

1 XW8002 Bily — zapusteny

1 XM8002 BéZovy — zapustény
1 XG8002 Cerny — zapustény

1 XWB8002W Bily — povrchovy

[> Aplikace Legrand Home + Control je dostupna
zdarma na Google Play a App Store C
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Legrand Smart Home

termostat Smarther with Netatmo

Termostat Smarther with Netatmo

EL. KOTEL

WI-FI ROUTER S PRISTUPEM NA INTERNET

@ WI-FI SIGNAL

~

o v

2
o

SMARTHER

Relé termostatu, na zaklade topného programu, spina kotel.
Termostat slouzi zaroven jako Wi-Fi brana pro komunikaci s internetem.

Termostat Smarther with Netatmo a pridavné termostatické hlavice obj. ¢. NA-NAV-PRO

EL. KOTEL

WI-FI ROUTER S PRISTUPEM NA INTERNET

s :
| :
T[FPHAEET‘»:;T:\CKv’ SMARTHER I E ’[R:ES‘TQ’EC/\/\
= ®
XW8002, XM8002, XG8002

Relé termostatu, na zakladé topného programu, spina kotel. Termostat
slouzi zaroven jako Wi-Fi brana pro komunikaci s internetem.

Cely systém miize spinat kotel na zakladé jedné ze dvou priorit:

— Komfortni priorita — povel pro sepnuti kotle vyda kterakoliv hlavice,
pokud teplota v dané mistnosti nedosahuje pozadované urovne.
Termostat v tomto pripadé slouzi pouze pro komunikaci a jako spina¢
kotle, nezavisle na tom jakou teplotu sam naméri.

— Usporna priorita — povel pro sepnuti kotle vyda pouze termostat
pokud teplota v dané mistnosti, kde je umistén, nedosahuje Urovné
pozadované topnym programem. Hlavice v dalSich mistnostech
pouze oteviraji privod vody do radiatoru avSak nedokazi sepnout
kotel.

XW8002W
L[D]
N|©
NC [@ |
gl }S%”té?gm
NO (D
NC 6 Kontakty
504 ENS % }pro chlazeni
[
()
S
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M Netatmo

Legrand Smart Home pracuje
Lobrand
Netatmo termostat a termostatické hlavice Home 5 Control

- LSS F
_,.,-'-"""H-
—
- | )
’ 4 &
' ( |
8 k““‘- <<}-__> - —-t-‘,-%-"‘-— - -<‘<“- L
NA-NTH-PRO o NA-NVP-PRO o NA-NAV-PRO
Limity instalace viz str. 31
Bal. [IINOBEET Termostat Ba. [INGHIEIN Termostatické hlavice - startovaci kit
1 Montéz termostatu nasténna nebo stolni 1 Pro ovladani teplovodnich radiatord

Hlavice Ize instalovat horizontalné i vertikalné

Napajeni bateriemi

Hlavice ma teplotni senzory pro presnéjsi mereni
Nastaveni pomoci aplikace Home + Control

Ovladani:

— lokalnf

— vzdalené mobilni aplikaci Home + Control (mobilni
telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0)
nebo PC

— hlasové pomoci Google Assistant, Apple HomeKit
nebo Amazon Alexa

Relé vyzaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovym
pfipojenim

Funkce automatického uceni: termostat zapina kotel

s predstihem tak aby byla nastavena teplota dosazena
v pozadovany Cas (doba adaptace cca 1-2 tydny)
Topné programy:

— Ize nastavit v aplikaci Home + Control manualné pro
kazdy den zvlast nebo pouzit automatického prdvodce
— nastaveni vytapéni v zavislosti na tydennim rezimu
—mody ,Away“ a ,Frost guard” pro pripad delsi
nepfitomnosti

— funkce «Oteviené okno» (pokud béhem 3 min
poklesne teplota 0 0,5 °C tak se ventil na 30 min uzavre)
Kompletni historie vytapéni s grafy pro pozdégjsi analyzu
E-mail: upozornéni v nizkého stavu baterii hlavice,
zmeény hesla, nového pfipojent, pfili§ mnoha pfipojent,
energetického reportu

Meéfeni teploty: 0 °C az 50 °C, presnost + 0,5 °C
Nastaveni teploty: 5 °C az 30 °C s krokem + 0,5 °C
Komunikace: nutno umistit v dosahu zabezpecené
Wi-Fi sité 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Podporované zabezpeceni: Open/WEP/WPA/WPA-2
Rozméry:

- hlavice: (symbol pro préimér) 58 mm, hloubka 80 mm
(s krouzkem adaptéru)

—brana: 24 x 83 x 83 mm

(vzdy napajeni bateriemi)

Nastaveni pomoci aplikace Home + Control

Ovladani:

— lokalni

— vzdalené mobilni aplikaci Home + Control (mobilni
telefon se systémem min. iOS 9.0 nebo Android 5.0)
nebo PC

— zékladni funkce hlasové pomoci Google Assistant,
Apple HomeKit nebo Amazon Alexa

Relé vyzaduje v dosahu Wi-Fi router s internetovym
pfipojenim

Pracuje se véemi typy kotld které pro sepnuti vyZzaduiji
pouze sepnuty kontakt

Pro spinani Ize pouzit relé nebo termostat s NO
kontaktem: 230 V/0,5 A; 30 V/4A; nelze spinat

civky stykaé a induktivni zatéz (pro reseni
kontaktujte Legrand)

Pro displej pouzit elektronicky papir (spotfebovava
energii z baterii pouze ve chvili, kdy je termostat
pouzivan)

Funkce automatického uceni: termostat zapina kotel

s predstihem tak aby byla nastavena teplota dosazena
v pozadovany Cas (doba adaptace cca 1-2 tydny)
Topné programy:

— Ize nastavit v aplikaci Home + Control manualné pro
kazdy den zvlast nebo pouzit automatického privodce
— nastaveni vytapéni v zavislosti na tydennim rezimu
—mody ,Away“ a ,Frost guard” pro pfipad delsi
nepfitomnosti

Kompletni historie vytapéni s grafy pro pozdéjsi analyzu
E-mail: upozornéni pfi nizkém stavu baterii termostatu,
zmény hesla, nového pfipojeni, pfili§ mnoha pripojenti,
zavady na kotli a zaslani energetického reportu
Termostat ovlada max. 1 bezdratové spinaci relé

Lze doplnit o pfidavné termostatické hlavice obj. €.
NA-NAV-PRO (nikoliv startovaci kit NA-NVP-PRO)
Dosah radiového signalu (868 MHz) az 100 m ve

volném prostoru Obsah baleni:
Meéfeni teploty: 0 °C az 50 °C, presnost = 0.1 °C — 2 termostatické hlavice
Nastaveni teploty: 7 °C az 30 °C s krokem + 0.5 °C —1 brana

Komunikace: nutno umistit v dosahu zabezpecené
Wi-Fi sité 802.11 b/g/n (2.4 GHz)

Podporované zabezpeceni: Open/WEP/WPA/WPA-2
personal (TKIP a AES)

Rozméry:

— termostat — 83 x 83 x 22 mm (hloubka pfi instalaci na
povrch s montaznim Uchytem je 46mm )

— bezdratové spinaci relé — 24 x 83 x 83 mm

— 2 x 10 adaptérd pro radiatory (napt. Danfoss RA/
RAVL; Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1;
M28 x 1,5 atd.)

— 2 x 4 barevné samolepky pro hlavice

—2x 2 AA baterie

Termostatické hlavice - pridavné

Slouzi jako doplnék instalace Netatmo termostatu (obyj.
¢. NA-NTH-PRO), Smarther with Netatmo (viz str. 32)
a startovaciho kitu termostatickych hlavic

(obj. €. NA-NVP-PRO), nelze je pouzit samostatne
Dalsi vlastnosti hlavic viz startovaci kit obj. ¢.
NA-NVP-PRO

Obsah balenf:

— 1 termostaticka hlavice

— 10 adaptért pro radiatory (napt. Danfoss RA/RAVL;
Giacomini; Honeywell; M30 x 1,5; M30 x 1; M28 x 1,5 atd.)
— 1 x 4 barevné samolepky pro hlavice

—1x2 AA baterie

Obsah balent:

- termostat

— bezdratové spinaci relé

— nasténny a stolni adaptér

— prekryvaci ramecek na sténu

— adaptér pro kotel s kabelem

— zasuvkovy adaptér pro bezdratové spinaci relé
— 4 barevné samolepky pro termostat

— 3 AAA baterie

— 4 Srouby a hmozdinky

B Aplikace Legrand Home + Control je dostupna
zdarma na Google Play a App Store C

36



Legrand Smart Home

Netatmo termostat a termostatické hlavice

FINetatmo

Termostat obj. ¢. NA-NTH-PRO

EL. KOTEL

WI-FI ROUTER S PRISTUPEM NA INTERNET

TERMOSTAT

............ @ e

RADIOVY SIGNAL
868 MHz

%
[\]

BEZDRATOVE
SPINACI RELE

Termostat, na zakladé topného programu, posila pozadavky
bezdratovému spinacimu relé na sepnuti kotle. Je instalovan
prenosné (napr. na no¢nim stolku) a napajen bateriemi.

Bezdratove spinaci relé slouzi v tomto pripadé:

— jako spinac kotle.

— prijimac radiovych poveld od termostatu.

— jako brana pro Wi-Fi komunikaci a pripojeni k internetu.

Bezdratové spinaci relé véak mdze byt instalovano v zéasuvce pomoci
adaptéru a fungovat pouze jako komunikacéni brana mezi instalaci

a internetem. Termostat je pak instalovan pevné na zdi a spina kotel
pomoci pripojenych ovladacich vodicl. Napajen je stéle bateriemi.

Sada termostatickych hlavic obj. €. NA-NVP-PRO

WI-FI ROUTER S PRISTUPEM NA INTERNET

WI-FI SIGNAL @

TERMOSTATICKA HLAVICE H RADIOVY SIGNAL

BRANA

Termostaticke hlavice, na zakladé topného programu, uzaviraji/oteviraji
privod teplé vody do radiatoru.

Brana slouzi jako:
- prijimac radiovych povelll od termostatickych hlavic.
— jako brana pro Wi-Fi komunikaci a pfipojeni k internetu.

Termostat obj. ¢. NA-NTH-PRO a pridavné termostatické hlavice obj. ¢. NA-NAV-PRO

EL. KOTEL

TERMOSTAT

2l

TERMOSTATICKA
HLAVICE

WI-FI ROUTER S PRISTUPEM NA INTERNET

@ WI-FI SIGNAL

Relé termostatu, na zakladé topného programu, spina kotel. Termostat slouzi zaroven jako Wi-Fi brana pro komunikaci s internetem.

Cely systém mdze spinat kotel na zékladé jedné ze dvou priorit:

— Komfortni priorita — povel pro sepnuti kotle vyda kterakoliv hlavice pokud teplota v dané mistnosti nedosahuje pozadované Urovné.
Termostat v tomto pripadé slouzi pouze pro komunikaci a jako spina¢ nezavisle na tom jakou teplotu sam naméi.

— Usporna priorita — povel pro sepnuti kotle vyda pouze termostat pokud teplota v dané mistnosti, kde je umistén, nedosahuje trovné
pozadované topnym programem. Hlavice v dalSich mistnostech pouze oteviraji pfivod vody do radiatoru avsak nedokazi sepnout kotel.
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PRIPOJENA" RESENI
DESIGN A FUNKCE

STANDARD JE BYT
PRIPOJEN"

Sada ,EASY KIT"

Classe 300EOS

Classe 100 Wi-Fi
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VYHODY ,,PRIPOJENEHO" SYSTEMU

Fijmé unikujte s navstévou v , ,
AEE LT & Ll ) Otevrete branu/branku vzdalené,

. . ) . ne
z dovolené nebo i z pohodli gauce sz mArahy mets el K

Nezmeskejte zasilku Vzdaleny dohled
Domluvte se s dorucovatelem Kontrolujte kamery
i kdyZ nejste doma. vstupniho systému

| VSTUPNISYSTEMY | KATALOG | 39




2VODICOVY SYSTEM

CLASSE 300EQS

CLASSE 300

s hlasovym asistentem Alexa

FAVORITES

£t EDIT RAVORITES

S

Hlasové
ovladan(

]

Qvladani mobilnim
telefonem

Ovladani chytré
elektroinstalace

.
. .
‘@’

Video vstupnf
systém

Chytré
zabezpedeni

* Funkce indukéni smycky na vyzadani, kontaktujte Legrand.
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2V0DICOVY SYSTEM

“Alexa, open the gate”

“Alexa, I go out”

POZNAMKA: K datu vydani katalogu neni hlasové ovladani prostfednictvim Amazon Alexa dostupné v esting.

| VSTUPNI SYSTEMY

| KATALOG | 41




2VODICOVY SYSTEM

HOME + SECURITY

~ Video vstupni systém
- aaplikace Home + Security

Video vstupni systém Zabezpeceni

¥

Hlavni vchod Kamery Netatmo v okoli nebo uvnitf objektu

Volani se zobrazi na video telefonu Automaticky spinaji pri detekci pohybu,

i mobilnim telefonu v aplikaci zaznamenavaji video sekvenci. Zasilaji upo-

Home + Security zornéni na mobilni telefon s aplikaci Home +
Security.

Jedina aplikace prijima hovory,
otevira dvere, kontroluje kamery
v 2vodicovém systému nebo
Netatmo.
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U ' Home + Security

. Dokonala aplikace pro bezpecny domov.
Chytré reseni pro kompletni ochranu domu:
kamery, detektory koure ...

WITH Reseni Netatmo integrovana
Netatmo v aplikaci Home + Security

Venkovni Venkovni kamera Vnitrni Okenni
kamera se sirénou kamera senzory
(i -
. %
Video zvonek Siréna Detektor koure Detektor CO
(oxid uhelnaty)

Pro informace o produktech KNX kontaktujte Legrand.

| VSTUPNISYSTEMY | KATALOG
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L1legrand

Valena"Life

vybérova tabulka

Pristroje

Spinace - 250 V~

Spina¢ &. 1 10 AX

Dvojpdlovy spinac 10 AX

Sériovy spinac¢ €. 5 10 AX

Stridavy prepina¢ ¢. 6 10 AX

Kfizovy prepinaC €. 7 10 AX

Dvojity stridavy prepina¢ ¢. 6+6 10 AX

Trojity jednopdlovy spinad

Spinace s LED podsvétlenim - 250 V~

Spinac¢ ¢. 1 s orientacnim podsvétlenim 10 AX

Spinac ¢. 1 se signalizacnim podsvétlenim 10 AX
Sériovy spinac &. 5 s orientacnim podsveétlenim 10 AX
Stfidavy prepinac €. 6 s orientaCnim podsveétlenim 10 AX
Kfizovy prepinaC ¢. 7 s orientacnim podsvétlenim 10 AX

Dvojity stridavy prepinac ¢. 6+6 s orientacnim podsvétlenim 10 AX

Stfidavy prepina¢ &. 6 s N 10 AX

Stidavy prepina¢ ¢. 6 16 AX

Dvojpdlovy spina¢ 10 AX se signalizaénim podsvétlenim
Tlac¢itka 10 AX - 250 V~

Tlacitko s prepinacim kontaktem

Tlacitko s prepinacim kontaktem a orientacnim podsveétlenim
Tlacitko s orientacnim podsvétlenim a drzakem stitk

Tlacitko s prepinacim kontaktem, symbol zvonku

Tlagitko s prepinacim kontaktem a orientanim podsveétlenim, symbol zvonku

Tlacitko dvojité s prepinacim kontaktem
Stmivace
Otocny stmivag bez N vodice

Tlacitkovy stmivac bez N vodice, 2 vodice

TlaCitkovy stmiva¢ s N vodicem, 3 vodice

Bila BéZova Hiinik Cernd
752101 752201 7 523 01 7 563 01
752102 | 752202 752302 @ 756322
752105 | 752205 = 752305 @ 756305
752106 =~ 752206 752306 756316
752107 | 752207 @ 752307 | 756317
752108 752208 752308 @ 756308
752103 | 752203 @ 752303 —
752110 | 752210 = 752310 —
752104 752204 752304 =
752128 | 752228 | 752328 —
752126 = 752226 @ 752326 @ 756326
752148 | 752248 | 752348 -
752109 752209 752309 @ 756319
752010 | 752010 | 752010 | 752010

+755000/ +755501/ +755002/ +756002/
755100 | 755101 755102 7561 02
7520 27 752027 | 752027 752027

+755000/ +755001/ +755002/ +756002/
755100 755101 755102 @ 756102
7 520 41 7 520 41 7 520 41

+755040 | +755041 @ +755042
7521 11 7522 11 752311 756311
752112 | 752212 | 752312 | 756332

7521 14 —

752115 752215 752315 =
752116 | 752216 = 752316 —
752118 = 752218 752318 = 756318
752160 | 752260 @~ 752360 @ 756360
752162A  752262A  752362A | 7563 82A
751990A  751990A | 751990A & 751990A

+ 7528 97A | +7 528 98A | +7 528 99A | + 7 568 72A

*Pro sloZzeni kompletniho pfistroje Valena™ Life v Eerné barvé pouzite mechanismus Valena™ Life v bilé barvé, vyjméte z ngj bilou krytku a vymeénte ji za Cernou krytku.

Objednaci Cisla ¢ervené: Nové vyrobky.

44

Cemnéa krytka

7560 32*

7561 02"
7561 02~
7562 22"

7 561 02"
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L1legrand

Valena™Life
vybérova tabulka

=

BéZzova

Automaticky spinac bez N vodice 752170 752270 752370 _ _
Automaticky spinac¢ s N vodi¢em 752173 752273 752373 756373 _
Spinac pro ovladani motoru 752129 7522 29 752329 7 563 29 _

spacct geist - - - -
swaypepnace s Teis - - - -
R L L i R = R
Stridavy prepinac ¢. 6 s orientaénim podsvétlenim _—_ _

Tlagitko s prepinacim kontaktem a orientacnim podsvétlenim, symbol zvonku 752176 _—_ _
Zasuvka 2P + T s détskou ochranou a klapkou 753179 _—_ 7 568 62

Pokojovy termostat 7 521 33 7 522 33 7 523 33 7 563 33

Programovatelny termostat tydenni — Cernobily displej RGTT1B RGTT1BE RGTT1H RGTT1HC —

Programovatelny termostat tydenni — barevny displej RGTT1CB  RGTT1CBE = RGTT1CH RGTT1CHC —

Objednaci &isla Cervené: Noveé vyrobky.
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L1legrand

Valena"Life

vybérova tabulka

Pristroje

Zasuvky 16 A - 250 V~

2P + T s détskou ochranou

2P + T s détskou ochranou nezdmenna, Cervena
2P + T s détskou ochranou, Cervena

2P + T s détskou ochranou, Schuko

2 x 2P + T s détskou ochranou

2P + T s détskou ochranou a prepétovou ochranou
2 x 2P + T s détskou ochranou a prepétovou ochranou
Televizni zasuvky

Zasuvka TV — koncova (rozvod do hvézdy — 1,5 dB)
Zésuvka TV - pribézna (14 dB)

Zésuvka TV - zakoncovaci (pribézna instalace — 10 dB)

Zésuvka TV-RD - pribézné (14 dB)

Zésuvka TV-RD - zakonGovadi (pribézna instalace — 10 dB)

TV-RD-SAT - koncova (rozvod do hvézdy - 1,5 dB)
TV-RD-SAT - prilbézna (14 dB)
TV-RD-SAT — zakoncovaci (prilbézné instalace — 10 dB)
Zasuvky RJ 45 s LINKEO
1x RJ 45 Cat.6 STP

2 x RJ 45 Cat.6 STP

1xRJ 45 Cat.6 UTP

2 x RJ 45 Cat.6 UTP

1 xRJ 45 Cat.5e STP

2 xRJ 45 Cat.5e STP

1 xRJ 45 Cat.5e UTP

2 xRJ 45 Cat.5e UTP
Zasuvky RJ 45 s LCS?

1 x RJ 45 Cat.6A STP

2 x RJ 45 Cat.6A STP

1 x RJ 45 Cat.6 STP

2 x RJ 45 Cat.6 STP

1 x RJ 45 Cat.6 UTP

2 x RJ 45 Cat.6 UTP

1xRJ 45 Cat.5e FTP

2 x RJ 45 Cat.5e FTP

1 xRJ 45 Cat.5e UTP

2 x RJ 45 Cat.5e UTP

Bila

7563180

7563120
7531 86
S 753 180
S 753 186

75631 51
7 531 61
753160

7 530 63
+ 7 547 80

7 530 62
+ 754780

7531562
753165
753164

75 C6S B
75 C6S B2
75 C6U B
75 C6U B2
75 C5S B
75 C58 B2
75 C5U BT
75 C5U B2

753148
7563149
7 531 46
763147
753142
7563143
7563153
753154
7563140
75631 41

Bézova

753280
7563191
753189
7563220
7 532 86
S 753 280
S 753 286

75632 51
7 532 61
753260

7 530 63
+7 547 81

7530 62
+ 7547 81

753252
75632 65
7532 64

75 C6S E1
75 C6S E2
75 CeU E1
75 C6U E2
75 C5S E1
75 C5S E2
75 C5U E1
75 C5U E2

753248
7532 49
7532 46
7532 47
753242
7532 43
753253
753254
7532 40
75632 41

Hlinik

753380

7563320
7533 86
S 753 380
S 753 386

7533 51
7 533 61
753360

7 5630 63
+7 547 82

753062
+ 7547 82

75633 52
7563365
7 533 64

75 C6S H1
75 C6S H2
75 CeU H1
75 CeU H2
75 C58 H1
75 C5S H2
75 C5U H1
75 CBU H2

753348
7533 49
7 533 46
7533 47
753342
7533 43
753353
7 533 54
753340
7533 41

Cerna

7563 80

7563 20
756376
S 756 380
S 756 376

7 563 51

7 5630 63
+7 567 82

753062
+ 7567 82

7 563 52
7 563 65
7 563 64

75 C6S C
75 C6S C2
75 CeU C1
75 CeU C2
75 C5S C
75 C5S C2
75 C5U C1
75 CbU C2

7 563 48
7 563 49
7 563 46
7563 47
7563 42
7 563 43
7 563 53
7 563 54
7563 40
7 563 61

*Pro sloZzeni kompletniho pfistroje Valena™ Life v Eerné barvé pouzite mechanismus Valena™ Life v bilé barvé, vyjméte z ngj bilou krytku a vymeénte ji za Cernou krytku.
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Cemna krytka

7 567 62*
7 567 62*



L1legrand

Valena"Life
vybérova tabulka

| |
Pristroje L

Bila Bérova Hlinik Cerna

7 5630 55 7530 55 7530 55 7530 55
+754830 | +754831  +754832 + 756832

Zasuvka 2x SC/APC 753130 753230 753330 _

Zasuvka TV + RJ 45 Cat.6 UTP

1 xRJ11 753138 7532 38 7533 38 _

Cema krytka

USB nabijecka dvaojita typ A+A -5V —2 400 mA 7563112 7563212 753312 7563 12 -
USB nabijecka dvajita typ A+C — 5V — 3000 mA 7 531 06 7 532 06 7 533 06 7 563 06 —
USB nabijecka dvajita typ C+C — 5V — 3000 mA 753107 7532 07 753307 7 563 07 —
USB rychlo nabfie¢ka typ C - 5/9/12/15/20 V - 3000 mA - 30 W 7 53155 7 532 55 7 533 55 7 563 55 =
Zésuvka 2P+T/USB-C - 5V — 1500 mA 7 531 36 7 532 36 7 533 36 7 563 36 —
N
Kartowy spinac 752025 752025 @ 752025 B B
+755160 +755161 +755162
Zaslepka 7 551 80 7 551 81 7 551 82 7 540 68 =
Montézni ramecek 8 moduld 752145 — 7 523 45 - —
Montézni ramecek 2 x 8 moduld 7 521 46 = 7 523 46 = =
Vyvod kabelll se svorkovnici 7 531 33 7 532 33 7 533 33 — 7 567 32*
Vyvod kabelll bez svorkovnice 7 531 34 7532 34 7 533 34 7 563 44 —
Prepina¢ ovladani ventilatoru (0, 1, 2, 3) 7521 32 7522 32 7 523 32 — -
Automatické nocni osvétlent 752174 = = = =
Nouzové orientacni svitidlo 7 520 69 752169 7 522 69 — —
Awovgeozasy
Jednoducha reproduktorova zasuvka 753172 753272 753372 — 7 563 62¢
Dvojité reproduktorova zasuvka 753178 753278 753378 — 7 568 72¢
Zasuvka HDMI predkonektorovana 1.4 753175 753275 753375 — -
Indukéni nabijecka + nabijeCka USB typ A 753114 — -
Zésuvka 3 RCA +77553277§o +775§27725 1 +775§277§2 - B

*Pro sloZeni kompletniho pistroje Valena™ Life v Cerné barvé pouZite mechanismus Valena™ Life v bilé barvé, vyjméte z ngj bilou krytku a vymeérite ji za ernou krytku.

Objednaci &isla Cervené: Nové vyrobky.
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Lllegrand

Valena™ Life

ramecky

Bila / chrom

Bézova/zlato

Zelena

Cerna

Grafit

Nerez

Drevo tmavé

Bila s drzakem $titkii (vodorovna montaz)

Bila IP44 s klapkou

O o o o )

D‘

]

]

7 540 31

7 540 61

7 540 81

7542 51

7542 71

7541 51

754171

7540 11

7540 21

754062

7540 82

7542 52

754272

754152

754172

754012

J
5 B

7540 32

754033

754063

754083

7 542 53

754273

754153

754173

754013

7 540 34

7 540 64

7 540 84

7542 54

754274

7 541 54

754174

7540 35

7540 65

7540 85

7542 55

754275

754155

754175

=

montaz

Stejné objednaci Cislo
pro vodorovnou a svislou

EINIENN

T

[

*—min. baleni 20 ks

Objednaci &isla Cervené: Noveé vyrobky.



Lllegrand

Valena"” Life

rozméry rameckd

Jednoduchy Dvojnasobny Trojnasobny
86 157 228

) " - ~ ™

8 1 8 I

86

(@3

tyfnasobny 999

\

Pétinasobny
370

i e
|

5-modulovy
154

86
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Lllegrand

Jednoduse ve spojeni

VAL ENA” s vasim domovem

LIFE Reseni, ktera vam zprijemni Zivot

WITH S pomoci produktd Legrand with Netatmo
zvysite komfort svého bydleni. NezaleZi na tom,

N etat m O kdy jste elektroinstalaci svého domova v minulosti

instalovali. Mzete ho snadno zménit na ,.pfipojeny”
systém ovladany mobilem nebo hlasem. Vhodné
pro novostavby, ale také pro rekonstrukce.

Udélejte jednoduse
ze standardniho osvétleni chytre
Nezalezi na tom, kdy jste osvétleni svého domu
I v minulosti instalovali. S pristroji Valena Life with
Netatmo ho lze snadno zménit na ..pripojeny” systém
ovladany mobilem ¢i hlasem.
‘ Zapomnéli jste na jeden vypinac?
Nevadi, protoze doplnit dalsi ovladaci bod pomoci
bezdratovych spinaci, je velmi snadné.

@ Méjte prehled o spotiebé
elektrickeé energie

NezéaleZi jaké spotiebi¢e mate doma. Mlzete si
zobrazit jejich celkovou spotrebu a nebo pouze
spotrebu jednotlivého zarizeni a to v aplikaci Home
+ Control. Také mdZete ovladani

spinanych zasuvek zahrnout do snadno
upravitelnych scénara.

50



L1legrand

Cely diim pod kontrolou
v mobilni aplikaci

Home + Control je intuitivni aplikace vyvinuta ve
spolupraci Legrand a Netatmo. Slouzi pro ovladani
pristroju Valena™ Life/Allure with Netatmo,
Céliane™ with Netatmo nebo Livinglight™ with
Netatmo. UmozZnuje ovladat svétla, zasuvky, Zaluzie
nebo vytapéni. Lze ji stdhnout z App Store nebo
Google Play

Ovladejte vas domov
pomoci hlasovych prikazl

.’ App Store ' Google Play

Vas ddim vam splni kazdé prani. Ovladejte
instalaci hlasem pomoci hlasového
asistenta dle vaseho vybéru. Ovladejte
svétla, Zaluzie nebo teplotu.

@ Premistujte vase bezdratové spinace

libovolné po celém domé

HomeKit ~ GoogleAssistant ~ alexa

Ovladejte Zaluzie, zasuvky a svétla pomoci bezdratovych
spinacl. Extra tenké pristroje lze umistit kamkoliv pomoci
oboustranné lepici pasky. Mizete je k instalaci libovolné
pridavat a premistovat bez nutnosti tahat kabelaz presné
v duchu ,Ted predélavam pokoj a ddm moje bezdratové
spinace tam, kam ja potrebuiji.”

@ Nastavte si scénare a jednoduse
je upravujte podle nalady

Definujte nebo jen upravte vase scénare
které aktivuji nékolik funkci soucasné.
Kdyz odchazite, aktivujte scénar ,,Mimo
domov”. Vechna svétla zhasnou, vybrané
zasuvky se vypnou a prestanou napajet do
nich pripojené spotrebice.
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Vykro&te z jednoduchosti Y 'l,_ :
s kolekci Valena Allure.
Objevte, jak miZe inovativni
design zmeénit vas domov
na prostor novych zazitkd.
Rozsah imaginativnich
provedeni a materiald
vam poskytuje prostor

pro vasi predstavivost.




L1legrand

POZNAMKY
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Objevte takeé nase feseni ovladani chytre
domacnosti LEGRAND SMART HOME
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Jednoduse ve spojeni
s vasim domovem
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SLEDUJTE NAS

www.legrand.cz

www.facebook.com/legrandcz

www.instagram.com/legrandcz

www.linkedin.com/company/
legrand-ceska-republika

www.youtube.com/+legrandcz

Lllegrand’

Legrand s.r.o.

Meteor Centre Office Park
Sokolovska 100/94
186 00 Praha 8
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Tel.: 246 007 668

E-mail: kancelar@legrandcs.cz
www.legrand.cz






