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Legrad EASYKIT kaputelefon szettek

2-vezetékes video kaputelefonok
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Kat.szam! [Katiszam! EASYKIT video kaputelefon szettek
2 vezetékes technoldgia
Teljes egylakasos kiszerelés

Csomag tartalma:
- 1db fém kaputabla (3 693 39)
” - 1db tapellatast biztositd késziilék:
uJ adapter (BT-SP101) + toldé kabel szett, vagy
moduléris tapegység (BT-SP102)

- 1db valasztott beltéri egység
- rogzit6 készlet (csavarok, tarté konzol)

@ ]b Bévithet8ség:
[ - tovabbi 1db kaputablaval (max),

- tovabbi 2db beltéri egysé[ggel (max),
t

adapteres moduldris - kétlakasossa is alakithaté (tovabbi beltéri egységgel)
tappal tappal

EASYKIT ))) Wi-Fi
Video kaputelefon szett
360910 360915 (O Fehérszinlbeltéri egységgel
(kat.szdm: 3 652 25)
Szamitdégép haldzatra (Wi-Fi) J
csatlakoztatva, az alap funkcidokon ’
tal elérhetévé valnak i
a Home + Security applikacio
szolgaltatasaiis:
(tdvvezérlés, hivasatiranyitas, hivas napldzas)

EASYKIT PLUS
Video kaputelefon szett
368910 368915 @ Tiikérhatasuy,
Fekete szind (el6lap) beltéri egységgel
(kat.szam: 3 642 25)

EASYKIT ESSENTIAL
Video kaputelefon szett
367910 1367915 (y Feheér szind beltéri egységgel
(kat.szdm: 3 632 25)

www 7 Tovabbi jellemzdk és a szereléssel kapcsolatos videdik
elérhet6ségével kapcsolatban keresse fel honlapunkat:
https://legrand.hu/termekek/kaputelefonok/easykit

[> Bemutato videdinkat megtalalja a
Youtube csatornankon: ,Legrandhungary”
.Legrand 2 vezetékes EASYKIT Wi-Fi kaputelefonok”
.Legrand 2 vezetékes EASYKIT Plus kaputelefonok”
.Legrand 2 vezetékes EASYKIT Essential kaputelefonok”
cimszavak alatt

Legrad EASYKIT kaputelefon kiegészitok

2-vezetékes video kaputelefonok

Lllegrand
Legrad EASYKIT kaputelefonok

bekotési abrak és a beltéri egységek méretei

369401

BT-SP-101

364225

logand +

BT-SP-102

369339

363225

Video beltéri egységek kozos jellemzai, funkcioi:

Szines, 7"'-0s LCD kijelz6, érintéses frontoldali kezel6gombok
(beltéri tipusatél figgéen: ajtdnyitds, hivas fogadas, kameraképek,
kedvencek, ldmpa kapcsolds gombok]. Bedllithaté: hangerd, fényerd,
szintelitettség. Kagylo nélkili kihangositott kommunikacié. Audio
intercom lehetésége. Egymassal kompatibilis beltéri egységek.
CCTV kamerajel megjelenités. Elektromos kapu- és ajtonyitasi lehetGség.

Kiegészitok - EASYKIT szettekhez
Video beltéri egységek - EASYKIT >)) Wi-Fi

Kapcsolddasi lehetdség a H+S applikacidhoz,
» ezaltal tavolrél vezérelhetjik eszkdzeinket, tavolrol
uJ fogadhatjuk a kla[])utéblérél inditott hivasokat
(hivasatiranyitas
Méretei (mag. szél. mély.): 140 x 215 x 23mm
1 365220 (O adapterrel szallitva M@,

1 365225 (O adapter nélkiil (moduldris tapegységes szettekhez)

Vided beltéri egységek - EASYKIT PLUS
tiikorhatasu elolappal

Méretei (mag. szél. mély.): 122 x 208 x 27mm

1 364220 @ adapterrelszallitva

1 364225 @ adapter nélkil (moduldris tapegységes szettekhez)
Video beltéri egységek - EASYKIT ESSENTIAL

Méretei [mag. szél. mély.): 140 x 208 x 27mm
1 363220 () adapterrel szallitva

1 363225 () adapter nélkil (modularis tapegységes szettekhez]

Kaputabla, es6védo kerettel

369339 Aluminium el8lappal és esévéddvel

LED-es latétér megvilagitassal
- Konfiguralhatd 1 és 2 lakasos hasznalatra is
Nagy, megoszthatd cimketartéval (hattérvilagitassal)
Beallithaté mikrofon érzékenység
Beallithatd hangszdord hangerdsség
Tavolrdl kapcsolhato beépitett relével
Falon kivil szerelhetd, fém burkolattal
CCTV kamera csatlakoztathatdsaggal
Méretei ([mag. szél. mély.): 161 x 100 x 37mm

Kiegészito CCTV kamera

1 369401 kiltéri, védettség: IP66 és IKO7
szines, latdszdg: H: 83°/V: 45° / D: 98°
éjjellato izemmoddal (infra LED hatétav. 15m)
tapellatas: 12VDC (adapterrel szallitva)

Tapegység
1 BT-SP101 Dugvillas kialakitas (adapter)
® Bemenet: 230 V~
Kimenet: 30 VDC, 1A
Méretei (mag. szél. mély.): 85 x 46 x 72mm

1 BT-SP102 Modularis kialakitas, kalapsinre pattinthatd

2 DIN modul
Bemenet: 230 V~
I Kimenet: 24 VDC, 2,5 A

Szines, széles latoszogl kameraval (H: 105°)

= EASYKIT kaputelefon szettek bekotése
modularis tapegység esetén
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Moduléris(DIN)
tapegység 24VDC, 2,5A

Koaxiélis kabelezés hossza a CCTV kamera 1
és a kaputabla kézt ne haladja meg a 100 métert.

! Opcionalis

1 kiegészitd

/L ——

kapcsolt fogyaszté

transzformator (12...24VAC),|
vagy tapegység (12...24VDC) !

CCTV Udvari
CCTV I=GND kapunyité nyomé

D1 " | - ma oo
TOIU ! J

D2 . Opcionalis!
Light |—* 0 — kiegészits
GATE |G+ ] :
Lock [ G- i

\ _J DOOR| L- f=———— | | [ | """ '

Lock L+
Fb”.”,’l. ”””” 111 ryr-——-""""""° !
) GletonElls transzformator |
; g (12...24VAC), vagy !
i - tapegység U
! elektromos ajtdzar| (12..24VDC) .
1 max. 18V, 4Aimp. 0
| tartéaram 250mA .
I |
. I
i I
i I
i |
. I
I
I

= Bovithetoség
Ateljes, egylakasos kiszerelési szettek kiegészitésével novelhetjik a
lakason beliili beltéri egységek szamat (lakdsonként minddsszesen 3db-ig),
akér kétlakasossa alakithatjuk rendszeriinket, vagy Ujabb kiltérivel
lehetdvé tehetjiik egy 2. bejarat elérhetéségét is.
Egy kiépitésen belil tobbféle, az EASYKIT sorozathoz tartozé beltéri egységet
is hasznalhatunk, valamint egy kiltéri CCTV kamerat is bekothetiink.
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