IPARI
CSATLAKOZORENDSZEREK

A VILLAMOSSAGI RENDSZEREK

ES INFORMATIKAI HALOZATOK Ll-I I d®
VILAGSZINTU SZAKERTOJE | egl‘ah



10. otd~
P17 Tempra P17 Tempra Pro ipari
, csatlakozodugok és
csatlakozorendszer aljzatok

Hypra AN Hypraipar
csatlakozorendszer [(fn 2 tiake

@E csatlakozédugdk
2 és aljzatok

UJDONSAGOK 2015

P17 Tempra Pro P17 Tempra Pro

hordozhatd, beépithetd csatlakozotablak
és r'dgzith,eté'_ e , osszeszerelhetd
csatlakozoaljzatok es valtozatok komplett
dugok valasztéka

(10-11. oldal) (22-23. oldal)
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palfyt
Vonal
oldal

palfyt
Vonal
oldal

palfyt
Vonal
ipari


‘ tempra.indd 1

I
L1legrand
22. ok~ 27. otk = 27, ald
P17 Tempra ipari P17 Tempra =) P17 Tempra
csatlakozotablak hordozhaté ipari ©' hordozhato ipari
elosztdsorok ™ csatlakozdszekrények
32, otdr
Hypra ipari
csatlakozdszekrények
P17 Tempra Pro Hypra
hordozhato ipari csatlakozorendszer

elosztosor
(27. oldal)

fém, mdanyag és gumi
csatlakozdk, mianyag
csatlakozotablak, IP 44 és IP
66/67 védettséggel az extrém
kornyezetkehez

(29-30. oldal)

2015.04.15. 16:26:02 ‘


palfyt
Vonal
oldal

palfyt
Vonal
oldal

palfyt
Vonal
oldal

palfyt
Vonal
oldal
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Lllegrand

tokeletes
csatlakozas

A megujult IP 44 és

IP 66/67 termékekkel

a Legrand kinalata
tokéletes 0sszhangban
van a felhasznaldk piaci
igényeivel. Megnovelt
biztonsag mellett az (j
dizajral és ergonomikus
kialakitassal rendelkezd
P17 Tempra Pro
termékcsalad méltén
valtja fel a multban
komoly sikereket elért

elédjét.

KULTERI ES BELTERI
FELHASZNALASRA ESYARAN
ALKALMAZHATO CSATLAKOZOK

Hordozhatd Hordozhatd Beépithetd

csatlakozodugdk csatlakozoaljzatok csatlakozoaljzatok

EOTEE ©16-32A

® 2 P+F/3P+F /3 P+N+F

o HH0=506VA

e 50/60 Hz

e Csavaros csatlakozas

2
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palfyt
Vonal
dizájnnal

palfyt
Vonal
további

palfyt
Vonal
ipari csatlakozórendszer
családjával

palfyt
Vonal
20 - 500 V~

palfyt
Vonal
EGYARÁNT
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L1legrand
L T BARHOL ALKALMAZHATO:
TR AL 1k REPULOTEREK, ADATBANKOK,

SZALLODAK, stb-

PO L i A

NAGYFOKU ViZ ES POR ELLENALLO
KEPESSEG (VEDELEM EROS ViZSUGAR ES
ViZBE MERULES SORAN)

- / s
Régzithetd Hordozhatd Hordozhatd Beépithetd Régzithetd
csatlakozoaljtazok csatlakozédugék csatlakozoaljzatok csatlakozoaljtazok  csatlakozoaljtazok

S ‘ tempra.indd 3 @ 2015.04.15. 16:26:32 ‘ I


palfyt
Vonal
RAKTÁRAK, LOGISZTIKAI KÖZPONTOK, stb.


1 TEEEn
L1legrand

tokeletes )
csatlakozas

A P17 Tempra Pro
termékcsalad
kifejleszétésnél
kulcsfontossagu tényezd
volt a gyors és egyszer(
szerelhetOség.

A csatlakozok
optimalizalt
kialakitasanak
kdszonhetden a
termékek telepités

és felhasznalas

szempontjabal
egyarant kiemelkedd
jellemzokkel
repttekezrek.

4

‘ tempra.indd 4

[l GYORS NYITASI/ZARASI RENDSZER

Nyomja meg a zarélemezt a Két kézzel forditsa el egymashoz
késziiléken jelzett helyen barmilyen  képest a két elemet
csavarhuzéval (lapos vagy csillag). (1/4 fordulatos).

Ezzel a zarélemez elenged.

H BLANKOLAS

A csatlakozon lévé jeldlés segitségdvel konnyen
leellendrizhet6 a megfeleld blankolfsi hossz.

2015.04.15. 16:26:50 ‘


palfyt
Vonal
rendelkeznek

palfyt
Vonal
NYITOTT ÁLLAPOTBAN

palfyt
Téglalap
Ez itt túlságosan kiér... nem látszódik majd
legyen 3 sorba


Raépitheto

EJ CSATLAKOZOKENT CSAK
wyen EGY TIPUSU CSAVAR

z. A 16 és 32 A-es valtozatok
csatlakozoéi mind ugyanolyan
gtveszitiretten PZ-2 csavarral
vannak felszerelve.

‘ tempra.indd 5

csatlakozodaljzatok

EGYSZERU
FEDELROGZITES

Elveszithetetlen rozsdamentes
acél csavarok lapos és csillag
csavarhulzdval egyarant jol
meghuzhatoak.

H ecyszerU o
MEGFORDITHATOSAG

A késziilék aktiv része egyszerien,
eszkoz nélkil megfordithato, ezzel
varialhato a csatlakozé dotést
szoge (5° vagy 25°).

Lllegrand

F) KABELVEZETES
A 2-2 db menettel ellatott

kitérhetd kabelbemenet a doboz
aljan és tetején lehetdvé teszi a
megfordithatdsagot, valamint

a felf(izést. A doboz hatuljan
elhelyezkedd jeldlés ugyanakor
leegyszerdsiti a tomszelence vagy

gégegcsé fogadasat.

KARBANTARTAS
Korabbi P17 Tempra doboz

kicserlélése esetén nincs sziikség

Ujabb furatot furni a falban,

hiszen a [l6A-ps véltozatok azonos
furattavolsaguak, mig aes
valtozatok esetén a doboz belseje
megmutatja a régi furatok helyét.

A VEZETEKEZES

Optimalis vezetékezési hely

a

stabil és konny(l csatlakozas

kialakitasdhoz.

2015.04.15. 16:27:09 ‘


palfyt
Téglalap
A elé szóköz

palfyt
Téglalap
A elé szóköz

palfyt
Vonal
elveszíthetetlen

palfyt
Vonal
dőlési


1 TEEEn
L1legrand

P17 TEMPRA PRO,
garantalt

biztonsag

A P17 Tempra Pro

t

ermékek anyaganak

is kialakitasanak
koszonhetden teljes

villamos és mechanikai

biztonsagot nyujt
a kivitelezonek és

felhasznalonak egyarant.

A kompakt méretnek
és a készilékek
csUszasmentes
kialakitasanak

kdszonhetden jelentésen
lecsokken a leejtésekbdl

szarmazo balesetek,
sérilések esélye.

‘ tempra.indd 6

AZ INNOVATIV
KET KULONBOZ0
_—
LEHETOVE TEVO
DOBOZOK TELJES
MERTEKBEN
MEGFELELNEK
AZ IEC 60309-1/2
SZABVANYOKNAK

®

I KET DOLESSZOG EGY TERMEKKEL

A raépithetd csatlakozéaljzatok egyedi kialakitdsanak kdszénhetden
néhany egyszer( mozdulattal névelni vagy éppen csokkenteni lehet a
csatlakozé délésszogét.

H KABELSZORITO

Az elveszithetlen kabelszorito
biztonsagos kabelrogzitést

tesz lehet6vé az anit-vibracios
kialakitasanak kdszénhetéen.

2015.04.15. 16:27:20 ‘



palfyt
Vonal
DŐLÉSSZÖGET
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Lllegrand

Az ipari csatalkozdk csatlakozdi megfelelnek
az IEC 60 309 1 & 2 szabvany biztonsagi
kovetelményeinek

A gyartéegységek rendelkeznek ISO 14001 és ISO
9001 tanusitvannyal

A csatlakozoaljzatok és dugok anyaga: Polamid 6
Nagyfoku ellenalloképesség vegyi anyagokkal
szemben

Homérséklet-ellenallo képesség: -25 és 40 °C
kozott

Halogénmentes Ujrafelhasznalhato anyagbol
(szilikon , PVC)

Csoportos csomagolas papirdobozban

PEP termék A
(Eco bizonyitvany) @\ EESDS
PORT.

KEZELHETOSEG KINYTHATO FEDEL H JELOLES

A hordozhaté termékek Egyszer( csatalkoztatas és Az IP66/67 termékek fedelének felszinén lévé jeldlések segitségével
bordazasanak koszonhetéen a eltavolitas. kdnnyen leolvashato, hogy a csatlakozd fedél zart vagy nyitott allapotban
késziilékek stabilan kezelhetdek. van.

- ‘ tempra.indd 7 @ 2015.04.15. 16:27:34 ‘
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IPARI CSATLAKOZASI
MEGOLDASOK

az osszeallitas
szabadsaga

Ateljes P17 Tempra Pro
valaszték kompatibilis az 6sszes
Legrand altal forgalmazott ipari
aljzattipussal, ezért barmilyen
konfiguracié megvaldsithato.

‘ tempra.indd 8

KOMPLETT
CSATLAKOZOALJZATOK

Hatlappal és reteszelt aljzattal

rendelkez6 6sszeallitasok
(24. oldal)

HAZTARTASI
CSATLAKOZOALJZATOK
normal peremmel
75%75 mm

(lasd 12. oldal)

0SSZESZERELHETO IPARI

CSATLAKOZOTABLAK

Egyszerd( felépités (22. oldal)

HAZTARTASI
CSATLAKOZOALJZATOK
kis peremmel

50x50 mm

(lasd 12. oldal)

2015.04.15. 16:27:35 ‘
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IPARI ELOSZTOSOROK
Beépitett fogantydval, helyi
védelemmel rendelkezd
elosztésorok

(27. oldal)

BEEPITHETO MOSAIC
ADAPTER - IP55

Ipari csatlakozészekrényekbe
Mosaic mechanizmusok
fogadasahoz

(12. oldal)

®
HORDOZHATO
CSATLAKOZOTABLAK
Beépitett fogantyuval rendelkez6
csatlakozdszekrények
(27. oldal)

1 .‘.\

q\

L1legrand

>

RETESZELT
CSATLAKOZOALJZATOK

P17 ipari csatlakozészekrénybe
beépithetd kisméretd reteszelt
csatlakozdaljzatok (13-14. oldal)

HORDOZHATO MOSAIC
ADAPTER

2P+F 16 A haztartasi
csatlakozdaljzat fogadasara
(12. oldal)

SZIMPLA SULLYESZTODOBOZ
P&—tP66167

1x16/32 A ipari
csatlakozdaljzatok falba
slillyesztéséhez

(12. oldal)

DUPLA SULLYESZT6DOBOZ
HP&E—P66167

2x16/32 Aipari
csatlakozdaljzatok falba
slillyesztéséhez

(12. oldal)

2015.04.15. 16:27:36 ‘


palfyt
Vonal
IP55

palfyt
Vonal
IP55

palfyt
Téglalap
nincsennek egy magasságban


Lllegrand

P17 Tempra Pro IP44 - LV 16 és 32 A

Kivalasztasi tablazat uJ
IEC 60309-1 és IR
IEC 60309-2 TERMEKKINALAT
szabvanynak megfelel
IEC 60529 alapjan IP44 ., . L . ~ | BEEPITHETO
IEC 62262 alapjan 1K09 RoGzZiTHETG | BEEPITHETO | BEEPITHETO | oo)q) 5y076. . EGYENES MEGHAJLITOTT | . : “
Anyag: poliamid 6 CSATLAKO0Z0- CTI_TJLZ‘%?)IZ(O' CS:LTJLZ‘%?"Z(O' ALJZATOK Hiﬁfﬁ'&: ° HORDOZHATO HORDOZHATO ROGDZ&%ETO
Onkilté: ALJZATOK DONTOTT EGYENES | RETESZELO CSATLAKOZODUGOK CSATLAKOZODUGOK
850 °C / (aktiv alkatrészeket KAPCSOLOVAL
tartalmazé doboz)
650°C/ [mﬁanyag boritas) Egységesitett Kisméretii Specialis elélapra

felfogoperemmel
(normal furatozott
el6lapra vagy
slillyesztédobozra
szerelhetd)

felfogoperemmel
(tomér lapra
szerelhetd)

szerelhetd
(Kat. szam 0577 23)

(-(.\ ‘
(X KISFESZUk{SEG (L)
th| 2P+F | 555151 555181 | 057351 555101 5551 21 057581
100- | ¢
130 VA 4h| 3P+F | 555152 5551 02 5551 22
50/60 Hz
325 th| 2P+F | 555251 5552 81 555211 5552 31 0582812
6h| 2P+F | 555154 | 555184 | 057354 | 0573000 5551 04 5551 24 0564 53 0575 842
164 |9h| 3P+F | 555155 | 555185 5551 05 5551 25 0575 85
- 9h|3PsN+F| 555156 | 555186 5551 06 5551 26 0575 862
250 VA
UL 6h| 2P+F | 555254 | 555284 | 058054 5552 14 5552 34 056473 0582 842
37% [sn| 3psF | 555255 | 555285 5552 15 5552 35
9h 3PsN+F| 555256 | 555286 5552 16 5552 36 0582 862
9h| 2P+F | 555157 5551 07 5551 27
167 |6h| 3P+F | 555158 | 555188 | 057358 | 0573010 5551 08 555128 0564 57 0575 88
380 6h|3P+N+F| 555159 | 555189 | 057359 | 0573020 5551 09 5551 29 0564 58 0575 89
415 VA
2ol 9h| 2P+F | 555257 555217 555237
6h| 3P+F | 555258 | 555288 | 058058 5552 18 5552 38 056477 0582 882
6h 3P+N+F| 555259 | 555289 | 058059 5552 19 5552 39 056478 0582 89
120 1:£§A 11h| 3P+F | 555160 | 555190 5551 10 555130
460 VA
LS :’éa 1h 3P+F | 555260 | 555290 5 552 20 5 552 40
h| 3P+F | 555162 | 555192 5551 12 5551 32
A
t80- 7h 3PsN+F| 555163 | 555193 555113 5551 33
500 VA
200l h| 3P+F | 555262 | 555292 5 552 22 5552 42
32
7h 3PsN+F| 555263 | 555293 5552 23 5552 43
3

10

tempra.indd 10

t. szamu el8lapra szerelhetd (22. oldal).
(2) A védelmet biztosité zérésekpat nem tartalmaza (13. oldal).

Piros katalégusszam: Uj termék

®
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palfyt
Sokszög
VA helyett V~

palfyt
Vonal
zárósapkát


P17 Tempra Pro IP66/67 - LV 16, 32, 63 és 125 A

(T [ [ [
L1legrand

Kivalasztasi tablazat uJ
IEC 60309-1 és 2 N
|EC 603092 TERMEKKINALAT
szabvanynak megfelel
C 60529 int IP44 , . .
:Ec 62262 szerint K09 i | o, ., | BEEPITHETO .
P ROGZITHETO | BEEPITHETO CSATLAKOZO- < EGYENES MEGHAJLITOTT Pra: =
Anyag: poliamid 6 - : HORDOZHATO < < ROGZITHETO
Onkiolts: CSATLAKOZO-| CSATLAKOZO- ALJZATOK ALJZATOK HORDOZHATO | HORDOZHATO | DUGO
° , < ALJZATOK ALJZATOK RETESZELO CSATLAKOZODUGOK| CSATLAKOZODUGOK
850 °C (aktiv alkatrészeket KAPCSOLOVAL
tartalmazé doboz)
650°C lmuanyag borltas] Egységesitett Specialis el6lapra
felfogoperemmel szerelhetd
(normal furatozott (Kat. szam 0577 23)
eldlapra vagy
siillyesztédobozra -
szerelhetd 63A-ig) [ »
Fal 12 y
- y
I S / 2l oA { <
( L ¥<=
NG |
1SFESZUNTSEG (LV) o d -
100- 16:} 4h | 2P+F 555351 5553 81 555301 5553 21 0568 00
130 VA
50/60 Hz 325\ 4h | 2P+F | 555451 5 554 81 5554 31
6h | 2P+F 5553 54 5553 84 0573 2012 5553 04 5553 24 056503 056803
1 9h | 3P+F B 558 5 5553 85 5553 05 B 553 25 0568 04
9h | 3P+N+F | 555356 5553 86 5553 06 5553 26
6h | 2P+F 5554 54 5554 84 5554 14 5554 34 056523 0568 23
200-
250 VA 3 9h | 3P+F 5 554 55 5554 85 5554 15 5554 35
50/60 Hz
9h | 3P+N+F | 555456 5554 86 5554 16 5554 36
6h | 2P+F 0587 40 0587 20 058710 058700 058730
63 9h | 3P+F 0587 41 0587 21 0587 11 058701
9h | 3P+N+F | 0587 42 0587 22 058712 058702
6h | 3P+F 5553 58 5553 88 0573 2102 5553 08 5553 28 056807
1
6h | 3P+N+F | 555359 5553 89 0573 2212 555309 555329 056808
6h | 3P+F 5554 58 5554 88 5554 18 5554 38 0568 27
380- 6h | 3P+N+F | 555459 5554 89 5554 19 5554 39 056528 0568 28
415 VA
50/60 Hz 6h | 3P+F | 058744 0587 24 0587 14 0587 04 0587 34
6h | 3P+N+F | 0587 45 0587 25 0587 15 0587 05 058735
6h | 3P+F 059106 059116 0591 36 059126 0591 46
125A
6h | 3P+N+F | 059107 059117 059137 059127 059147
440 VA
50/60 Hz
hiitéhazak- 11h| 3P+F 5554 91 5554 21 5554 41
hoz és kon-
ténerekhez
1QA 7h | 3P+F 5553 62 555392 5553 12 555332
480- 7h | 3P+F 5554 62 5554 92 5554 22 5554 42
500 VA A
50/60 Hz 7h | 3P+N+F | 5554 63 5554 43
SéA 7h | 3P+F 0553 48 0587 27 0587 17 058707
(2) Csak a 0577 23 kat. szamu el8lapra szerelheté (22. oldal).
Piros katalégusszam: Uj termék 11
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palfyt
Sokszög
VA helyett V~
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Lllegrand
P17 Tempra P17 Tempra IP44

haztartasi aljzatok, adapterek és siillyesztodobozok - 16 A- 250V~ ELV16és32A

3 @ B\
— 4 '/:'
L |
2 :
0576 69 057672 055206 055221
Program Mosaic
mechanizmushoz

05210540772 11 057722 0552 45
@’j M(szaki jellemzék (17.oldal) ;a'j Mdiszaki jellemzdk (18. oldal) @
Csom. |Kat.szam Beépitheto haztartasi csatlakozoaljzatok Csom. Kat. szam Rogzitheto csatlakozoaljzatok
2P+F 250 V-~ - 16 A haztartasi csatlakozéaljzat 16A | 324w 20/25[VA]
IP54 zart csapfedéllel - IP44 csatlakoztatva 5 055206 ‘ 055256 2P
IP09 az IEC 62262 és EN 62242 ., . T
Anyaga: m(ianyag, 850 °C énkiolté Beépitheto csatlakozoaljzatok
Beépithetd csatlakozoaljzatok kisméretii 16A 32A N 20/25
felfogoperemmel 5 0552 45 ‘ 055295 2P
Csak tomor eldlapra szerelhet6, kat. szam: - -
0577 15/16 (22-23. oldal) Egyenes csatlakozodugok
20 0576 69 Fehér csatlakozoaljzat
> 20« . 16A 324 e 20/25 Al
@ 20 0576 75 Kelf c’satlall'(ozoaljzat g'yermekvedeletnme’L 5 0552 21 ‘ 055271 2P @
Beépitheto csatlakozoaljzatok egységesitett - —
felfogoperemmel : | Hordozhato csatlakozoaljzatok
P17 kombinalhaté csatlakozotablakba (22-23. oldal
vagy slillyesztett dobozokba is elhelyezhetd 5 0 5156;31 ‘ 0 53522AS1 ZP_ 20/25
20 0576 72 Kék beépithetd aljzat
20 0576 76 Kék beépithetd aljzat gyermekvédelemmel Régzithetd csatlakozédugdk
Beépitheto Program Mosaic adapter 16 A soA  mmmmm 20/25[VA|
, . . L. 5 0552 41| 055291 2P
8 053948 2 modul széles Mosaic mechanizmusok fogadasara
képes

Atlatszo csapfedéllel rendelkezik
Védettség: IP55

Hordozhat6 Mosaic adapter

10 052105 2 modul széles Program Mosaic 2P+F 250V~ - 16 A
haztartasi csatlakozoaljzat fogadasara képes
Bemenet: 2P+F IEC csatlakozodugd (ipari valtozat)

Siilyesztédobozok

Egységesitett felfogdperemmel rendelkezd
beépithetd csatlakozoaljzatok és dugdk fogadasara
alkalmas
Védettség: IP55

3 057721 Dupladoboz
Alkalmas két 16 A beépithetd ipari
csatlakozdokésziilék fogadasara
Rdgzitési furattavolsag: 70x70

3 057722 Szimpla doboz
Alkalmas két 16/32 A beépithetd ipari
csatlakozdkésziilék fogadasara
(32 A esetén vizszintes beépités)
Rogzitési furattavolsag: 70x70

Zarosapkak

Ipari csatlakozodugodk kozvetlen érintés elleni
védelmének megvaldsitdsara alkalmas
Elveszithetetlen gumi zardsapkak

10 052125 16A- 2P+F
5 052126 16A - 3P+F N .
5 052127 16A - 3P+N+F, 32A - 2P+F/3P+F ()] Tovabbi fesziltségs Se Szakmai
5 053699 32A - 3P+N+F, 43A - 2P+F/3P+F/3P+N+F VevGszolgalatunkat oy X

_ . _d

12
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szabopet
Line

szabopet
Line

palfyt
Vonal
1 - Műszaki jellemzőkkel kapcsolatban keresse a Legrand e-katalógusát, vagy lépjen kapcsolatban a szakmai vevőszolgálattal

palfyt
Öntapadó jegyzet
Ide ami új sorok kerülnek:
- minden ref szám után felső indexbe egy egyes kerül
- szintén kell az sorokhoz egy téglalap (ami ezen az oldalon lila), de az új sorokhoz fehér kellene, egy halvány fekete körvonallal, hogy látszódjon, hogy ott is van valami

palfyt
Vonal
5       0 552 07                            3P
            16 A              32 A          (fehér téglalap) 40/50 V~
5       0 552 08        0 552 58        2P
5       0 552 09        0 552 59        3P
            16 A              32 A          (fehér téglalap) 20/50 V=
5       0 552 10                            2P

palfyt
Vonal
            16 A              32 A          (fehér téglalap) 40/50 V~
5       0 552 47        0 552 97        2P
5       0 552 48                             3P

palfyt
Téglalap
V~

palfyt
Téglalap
V~

palfyt
Téglalap
V~

palfyt
Téglalap
V~

palfyt
Téglalap
V~

palfyt
Vonal
           16 A              32 A          (fehér téglalap) 40/50 V~
5       0 552 33                            2P
5       0 552 34                            3P

palfyt
Vonal
5       0 552 22                            3P
           16 A              32 A          (fehér téglalap) 40/50 V~
5       0 552 23        0 552 73        2P
5       0 552 24        0 552 74        3P
           16 A              32 A          (fehér téglalap) 20/50 V=
5       0 552 25        0 552 75        2P

palfyt
Vonal
   16 A              32 A          (fehér téglalap) 40/50 V~
0 552 43                            2P
0 552 44                            3P


P17 TempraProIP 44 -1V 16 és 32 A

aljzatok, dugok, hordozhato aljzatok, rogzitett dugok és reteszelhetd csatlakozodaljzatok

(T [ [ [
L1legrand

uJ

Csom.

10
10

1015

10
10

10
10

‘ tempra.indd 13

555258

Kat. szam

IP 44

16 A
555151
555152

16 A
555154

555155
555156

32A
5552 51

32A
555254
555255
555256

555157
555158
555159

555257
555258
555259

IP 44

16 A
555181

32A
555281

32A
5552 84
555285
555286

16A
555184
555185
555186

555188
555189

555288
555289

IP 44
16 A 32A
057354 | 058054

057358 | 058058
057359 | 058059

16 A
IP 44 IP 55
057300| 057320

057301 | 0573 21
057302 | 057322

555188

M(szaki jellemzék (16-17. oldal)

Rogzitheto csatlakozoaljzatok

A dobozok kialakitasanak készénhet6en két
kilonb6z6 délésszog lehetséges:

5°vagy 25°
100/130

2P+F

3P+F

I 200/250
2P+F

3P+F

3P+N+F

I 380/415
2P+F

3P+F

3P+N+F

VA

Dontott beépitheto csatlakozodaljzatok

Rogzithetd stand
elélapra vagy si

100/130
2P+F

I 200/250
2P+F

3P+F
3P+N+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

Egyenes beépi
csatlakozoaljz

Kizarélag standa
Kat. szam 0577/
I 200/250
2P+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

Reteszelheto dsa

Méretek: 125 x 1
Kat. szam 0577
[ 200/250
2P+F

I 380/415

ara
lye)

VA

VA

h
nt

rd
5/
VA

VA

51
3
VA

VA

3P+F
3P+N+F

vagy perforalt
sztodobozba

to
k

blGlapra helyezhet6
6

lakozodaljzatok

hm
D2-23.0.] rogzithetd

Piros katalogusszam: 4j termék

®

555108

Csom.

10
10

o

o a1 a1

Kat. szam

IP 44
16A
555101
555102

16 A
555104
555105
555106

32A
5552 11

32A
5552 14
555215
555216

555107
555108
555109

555217
555218
555219

IP 44
16A
555121
555122

16A
555124
555125
555126

32A
555231

32A
555234
555235
555236

555127
555128
555129

555237
555238
555239

IP 44
16 A
0574 40
0574 41

32A
058140
058141

IP 44
32A
058281
32A
058284

16 A
057581
16 A
057584
057585

057586 | 058286

057588
057589

058288
058289

Gumi

052125
052126
052127
052799

555128

Hordozhato csatlakozdaljzatok

Vezetékhez rogzités csavarok nélkdl
Nyitott allapotban szallitva
100/130|VA
2P+F
3P+F

I 200/250|VA
2P+F
3P+F
3P+N+F

I 380/415|VA
2P+F
3P+F
3P+N+F

Egyenes horddzhato csatlakozodugok

savarok nélkil

Vezetékhez rogz(tés
Llitva

Nyitott allapotbgn sz

100/130|VA
2P+F

I 200/250[VA
2P+F
3P+F
3P+N+F

I 380/415|VA
2P+F
3P+F
3P+N+F
Fazis fordito dligok
Egyenes dugok g har
elektromos motgrok
megvaltoztatadsihoz
I 380/415|VA
3P+F
3P+N+F

m fazisu
orgasiiranyanak

Rogzithet6 dugok

100/130[VA
2P+F

I 200/250[VA
2P+F
3P+F
3P+N+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

VA

Zarosapkak
P67
IP44 - csatlakoztatott allapotban

A kovetkez6 aljzatokhoz:
2P+F-16 A

3P+F-16A

3P+N+F - 16 A/ 2P+F és 3P+F - 32 A
3P+N+F - 32 A

13
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palfyt
Téglalap
hiányzik a hivatkozás

palfyt
Téglalap
kiírni, hogy oldal

palfyt
Téglalap
VA helyett V~

palfyt
Téglalap


1 [ UEEEm
Lllegrand

P17 Tempra Pro IP66/67

LV16és32A

= P17 Tempra Pro IP66/67

uJ LV 32 A reteszelheto kapcsoldval

5554 58

555188

Csom. Kat. szam
16 A 32A
5 558 B4 || B B4 B
5 555355 | 555455
5 555356 | 555456
5 555358 | 555458
5 555359 | 555459
16 A 32A
5 555384 | 555484
5 555385 | 555485
5 555386 | 555486
5 555388 | 555488
5 555389 | 555489
16 A 32A
5 555304 | 5554 14
5 555305 | 555415
5 555306 | 5554 16
5 555308 | 555418
5 555309 | 555419
16 A 32A
5 555324 | 5554 34
5 9553 25 || 954 &5
5 9853 2o || Bk &6
5 555328 | 5554 38
5 3988 29 | B 594 3
16 A 32A
5 056803 |056823
5 056804 =
5 056807 | 056827
5 056808 | 056828
14

‘ tempra.indd 14

555128

555108

@rj_] M(szaki jellemzék (19-20. oldal)

Rogzitheto csatlakozdaljzatok

A doboz kialakitasanak koszénhet6en két
6 zvijf_lehetséges: 5°vagy 25°

kilonbozé déléss
[ 200/250
2P+F

3P+F

3P+N+F

I 380/415
2P+F
3P+N+F

Beépitheto csdtla

Egységesitett fe

fog

koszdnhetéen hagyo

szerelhet6
[ 200/250
2P+F

3P+F

3P+N+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

Hordozhato csr

Zarodugd nélkil
N 200/250
2P+F

3P+F

3P+N+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

VA

sza
VA

Egyenes csatlakoz

Zarodugd nélkil
I 200/250
2P+F

3P+F

3P+N+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

sza
VA

Rogzitheto csatlal

I 200/250

2P+F
3P+F

I 380/415
3P+F
3P+N+F

VA

kozoaljzatok

peremnek
manyos elélapra

tlgkozoaljzatok

litva

6dugok

litva

t0zodugok

Piros katalogusszam: Uj termék

657106

®

Kat. szam

657106

555491
555421

5554 41

Fokapcsoloval ellatott kombinalt
csatlakozoegység

Alkalamzhatd h(téhazak és konténerek
adramellatadsanak kialakitdsahoz

Mlanyag doboz rozsdamentes csavarokkal
Védettség: IP66/67 - IKO9 - 3h

Kombinalhaté egység reteszel6karra beépitett
csatlakozoaljzattal: 3P+F - 32 A -

Dupla mechanikai retesz

Beépithetd csatlakozdaljzat - 3P+F - 32 A - 440 V~
Hordozhato csatlakozoaljzat - 3P+F - 32 A - 440 V~
Kabelszoritd: 312-21,5 mm

Hordozhatd egyenes csatlakozodugo - 3P+F - 32 A- 440V~
Kabelszoritd: @L 12-21,5 mm

2015.04.15. 16:28:18 ‘


palfyt
Téglalap
VA helyett V~

palfyt
Téglalap
V~ elé szóköz
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L1legrand
P17 Tempra P17 KOMBINALHATO IPARI
LV 63 é5 125 A CSATLAKOZOSZEKRENYEK

Egyszeri

o . Iparielosztosor

e -

058705 058714

@’j_] M(szaki jellemzG8k (20-21. oldal)

Csom. Kat. szam Rogzitheto csatlakozdaljzatok
63A 1254 N 200/250[VA|
2 058740 2P+F
I 380/415 VA

2 1 058744059106 3P+F
2 1 058745|059107 3P+N+F

Beépitheto csdtlakozoaljzatok

Elélapra szerelhgt6
Kat. szam 0577 | 7/1p (22-23. oldal)

63A 125 NN 200/250(VA
2 058720 2P+F

I 380/415 VA
2 1 058724059116 3P+F
2 1 058725|059117 3P+N+F . . " . "o - ..
@ Ideiglenes tapellatast biztosit epitkezesi terileteken

Egyenes csatlakozodugok vagy rendezvényeken

63A 125 I 200/250|VA o ] )
2 058700 2P+F Két tipusu elosztdsor:
I 380/415 VA - gyarilag készre szerelt egységek
2 1 058704|059126 3P+F e . .
5 1 058705059127 3P+N+F - Ures, felszerelvényezhet6 valtozat
Hordozhaté cshtldkozéaljzatok P17 Tempra Pro aljzatok, Osmoz miikodtetd és
s3A 1254 | [ 200/250|VA jelz6késziilékek, valamint Program Mosaic
2 058710 2P+F mechanizmusok fogadasara alkalmas
058 05913 I 380/415 VA
2 1 58714059136 3P+F P . , s
2 1 058715059137 3P:N+F Falra egyszerlen felakaszthatd mindenféle kiegészito
nélkiil

Rogzitett csatlpkqzodugok
63A 125 NN 200/250|VA
2 058730 2P+F

I 380/415 VA
2 1 058734|059146 3P+F

2 1 058735|059147 3P+N+F

15
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palfyt
Téglalap
VA helyett V~
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P17 TempraProlP 44 -1LV16és32A

Jellemzok Dontott beépithetd csatlakozdaljzatok
9762 4.2 84

Maximalis vezeték-keresztmetszetek
* Beépithetd és rogzithetd aljzatok &
16 A: max. 1 x 4 mm? mrerev

32 A: max. 1 x 10 mm? rrerev

* Rogzitett dugok:

16 A: max. 1 x 2.5 mm? rrerev

32 A: max. 1 x 6 mm? rrerev-

e Dugok és hordozhato aljzatok:

16 A: max. 1 x 2.5 mm? ragatrmas

32 A: max. 1 x 6 mm?

IP 44 - |EC és EN 60529 szabvanyok alapjan

IK 08 - EN 50102 alapjan (reteszelhetd aljzatok])

IK 09 - IEC 62262 és EN 62262 alapjan

Anyag: polimid 6

Onkiolto: 850 °C (aktiv részek tartdja) / 650 °C (miianyag haz)
Uzemi hémérséklet: -25°C és 40°C kozott - IEC 60309-1 alapjan

Geometriai méretek L
LV16A
Régzithetd csatlakozoaljzatok 2P+E - = 84 | 335 | 375 | 85 42 | 885 | 1125
3P+E - - 84 | 355 | 385 | 93 42 | 915 | 1185
f‘%" 3P+N+E B - 8 | 365 | 395 | 100 | 433 | 97 | 1235
M20 25*'—T—'< M25/32 LV32A
——— » 2P+E
o — . = 9 | 415 | 455 | 110 | 47 102 | 131
] 3P+E
@@@ 0 3P+N+E 8 36 9% | 425 | 465 | 117 | 47 | 1075 | 138
< : g © R fi = 7
Rdgzitheto dugok
(w)
il | Kat. szam 0575 84/88/89 és 0 582 84/88/89
ol | 5 § A F

M25/32 ~_M20/25 CE
® e TR J _ o ®

@ .
1
\
\
\
o 10° ;
|
sl
“ng‘A‘B‘C‘D‘F‘G‘H‘CE‘G
LV16A
2P+E 0168 | 84 84 72 72 77 | 126 | 34 [ M20 [ 43
3P+E 0232 | 84 84 72 72 84 | 134 | 34 | M20 | 43
LV16A 3P+N+E | 0.256 | 84 84 72 72 91 141 34 | M20 | 43
2P+E 125 | 93 [ 147 [ 126 [ 138 [ 139 [ 22 [ 17 | 20 [ 70 [ 176 | 195 LV32A
3P+E 125 | 93 | 147 [ 134 [ 138 | 147 [ 22 | 17 | 20 | 70 [ 190 | 210 2P+E
3P+N+E_| 125 | 93 | 147 | 140 | 138 | 153 | 22 | 17 | 20 | 70 | 201 | 221 T oapeg | 0325 | M0 | MO 98 | 98 | 96 | 168 | 39 | M25 | 53
LV32A 3P+N+E | 0364 | 110 | 110 | 98 98 | 102 | 168 | 39 | M25 | 53

2P+E 150 | 113 | 174 | 156 | 163 | 172 | 28 22 26 90 | 220 | 245
3P+E 150 | 113 | 174 | 156 | 163 | 172 | 28 22 26 90 | 220 | 245

3P+N+E | 150 | 113 | 174 | 162 | 163 | 177 | 28 | 22 | 26 | 90 | 230 | 256 Reteszelhetd csatlakozoaljzatok
Kat. szam 0573 00/01/02 és 0 573 20/21/22
Egyenes beépitheto csatlakozoaljzatok 125
Kat. szam 0573 54 98.5
55
0 47
¢ I
\
47 \22.4 50 A
T
Suly (kg) = 0.105 2:
45
16
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palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
hajlékony

palfyt
Vonal
hajlékony
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P17 Tempra Pro IP44

LV 16 és 32 A hordozhato csatlakozok

P17 Tempra

[ I [ [ [ |

L1legrand

haztartasi csatlakozoaljzatok, adapterek és siillyesztodobozok - 16A - 250 V~

Gemoetriai méretek

Egyenes hordozhato csatlakozédugok

Geometriai éretek

Beépithet6 haztartasi csatlakozodaljzatok

2 Kat. szam: 0 576 69/75
67
L 25, 26 [17,
T T T 945
| Q=== ¢ ou
-~
‘ ~ - -
@ | )2 &
‘ ¢ g3
< q 50
! o Kat. szdm: 0 576 72/76
|
: Of 67
= e L s
E;j [ © @1 . ] ,@
] E_ ~ -
| o e o
‘4—»2 E = E’
D
© © Yo 0
\ A B | ¢ | o | E ] 75 17|
LV16A
2P+F 146-157 109,5-120,5 30 61 50 6.5-14 i .
3P+F 146-157 109,5-120,5 34 7 55 7,10-155 Hordozhat6 Mosaic adapter 16 A - 230V
3P+N+F 163-176 126,5-139,5 38 76 65 8-20 Kat. szam: 0 521 05
LV32A )
2P+F 172-185 127-140 40 78 65 8-20 sl
3P+F 172-185 127-140 40 78 65 8-20
3P+N+F 179-189 133-143 45 86 71 11,9-22,2
- D ﬂ ©O© %
O
Hordozhato csatlakozoaljzatok =
84 56
124
Siillyesztédobozok
Kat. szam: 0577 21 Kat. szam: 0577 22
160
)
n
0
o~
o
o~
),
70
\ A B c D )
LV16A
2P+F 156-167 59 81 50 6.5-14 Beépithet6 Program Mosaic adapter
3P+F 157-168 65 88 55 7,10-15,5 -
3P+N+F 175-188 72 9% 65 8-20 Kat. szam: 0539 48
LV32A
2P+F 184-197 73 99 65 8-20
3P+F 184-197 73,5 99 65 8-20
3P+N+F 190-203 79,5 105 71 11,9-22,2

‘ tempra.indd 17
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P17 Tempra IP44
ELV-16/32A

Jellemzok Méretek torpefesziiltség 16/32 A

Maximalis vezeték-keresztmetszet . .
Max. 1x10 mm? (rrerev a fix eszkozokhoz,Fagatreas a hordozhatd Se el Coal Ll

eszkozokhoz) Ny

IEC 60529 és EN 60529 alapjan IP44 fl\

IEC 62262 és EN 62262 alapjan IK09 \
Anyag: m(ianya? \/ ( J |

T(Gzallo: 850 °C (aktiv részeket tartalmazo doboz) / 650 °C (mdanya

burkolat) ye9 D
Uzemi hémérséklet: -25 °C és +40 °C kozott

Jévéahagyasok: IEC 60309-1/IEC 60309-2 és EN 60309-1/EN 60309-2

151

=]
il
Geometriai méretek [ [
Rogzithet6 csatlakozodaljzatok g
Kat. szdm: 0 552 06/56 —
84 101 I
”s Saly [kg) = 0.132
Hordozhato csatlakozoaljzatok
. 2
943 / B

Saly (kg) = 0.167

L=
F

Beépitheto csatlakozoaljzatok ]J

@ Kat. szam: 0 552 45/95 563 7
Stly (kg) =0.16

a1

9 @

84

R6gzithet6 csatlakozodugok
Kat. szam: 0 552 41/91

70
34 .

— \ CE (M25)

117.5
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palfyt
Vonal
ELV - törpefeszültség - 16/32 A

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
hajlékony
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P17 Tempra Pro IP66/67 - LV 16 és 32 A

[ I [ [ [ |
L1legrand

Jellemzok

Maximalis vezeték-keresztmetszet:

e Beépithetd és rogzithetd aljzatok

16 A: max. 1x4 mm? merey - 32 A: max. 1x10 mm? merev

e Dugok és hordozhat¢ aljzatok:

16 A: max. 1x2,5 mm? rugatmes - 32 A: max. 1x6 mm? rugatmes

 Rogzitett dugok
16 A: max. 1x2,5 mm? merev — 32 A: max. 1x6 mm?2rerey

IEC 60529 és EN 60529 alapjan IP66/67

IEC 62262 és EN 62262 alapjan IK09
Anyag: poliamid 6
Onkiolto: 850 °C (aktiv részek tartdja) / 650 °C (m(ianyag haz)

Uzemi krérrérésktet: -25 °C és +40 °C kozott

Jévahagyasok IEC 60309-1 és IEC 60309-2

Geometriai méretek

Rogzitheto csatlakozoaljzatok

B

H
M20/25 2 T = M25/32
I |

Beépitheto csatlakozoaljzatok

Méretek (mm)

AlB[c[@D[2d[di[E[F[6 [H [ 1

DK [L[M]NTO

(== A
@U© "
|
< (o]
\j ..
ol IEH] |g
T ——r——
s
M25/32 I‘ M20/25 J
-t
K L
() G‘
‘\_50/"
LV16 A
2P+F 125 93 147 | 126 | 138 | 139 22 17 20 70 178 | 200 4,3
3P+F 125 93 147 | 134 | 138 | 147 22 17 20 70 194 | 215 | 4,3
3P+N+F | 125 93 147 | 140 | 138 | 153 22 17 20 70 205 | 227 43
LV32A
% 150 | 113 | 174 | 156 | 163 | 172 28 22 26 90 224 | 250 4,3
3P+N+F | 150 | 113 | 174 | 162 | 163 | 177 28 22 26 90 231 260 4,3

‘ tempra.indd 19
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LV16A
2P+F  [70[70[35[76.2 — [84]84[33,5] 42 [ 94 [4,5] 88 [42,5] 114 [ 42 [4.2
3P+F  |70/70[35]76,2 — | 8484355 43 | 101 [4,5] 94,5 | 46 | 118 | 42 [4.2
3P+N+F | 70[70[35[76.2 — |84 ]84]36,5] 44 [108,5]4,5] 101 | 50 | 123 [42,5]4.2
LV32A
%’;:FF/ 70 |70 | 35 [ 76,2 — | 84(94(41,5/50,5| 118 |4,5105,5|54,5|129,5|47,5| 4,2
3P+N+F | 70|70|35|76,2| 8 | 36|84 |94 [42,5]51,5(124,5|4,5) 112 [57,5] 137 | 51 | 4.2
Rogzithet6 csatlakozodugok
5‘“{ AB | c/p F 6 H CE 0
(kg
LV16A
2P+F 0,188 84 72 87 126 34 M 20 43
3P+F 0,257 84 72 95 134 34 M 20 43
3P+N+F | 0,297 84 72 100 141 34 M 20 43
LV32A
2P+F
PaF 0,370 110 98 107 168 39 M 25 53
3P+N+F | 0413 110 98 13 168 39 M 25 53
19


palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
hajlékony

palfyt
Vonal
hajlékony

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
hajlékony

palfyt
Vonal
hőmérséklet
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Lllegrand
P17 Tempra Pro IP66/67 - LV 16 és32A P17 Tempra IP66/67 - LV 63 A

hordozhato termékek

Geometriai méretek Jellemzok
Egyenes csatlakozodugok Csatlakoz6 kabelkeresztmetszetek:
% 63 A: max. 1x25 mm? merev — 125 A: max. 1x70 mm? merev

* Rogzitett dugok:

63 A: max. 1x16 mm? rrrerev - 125 A: max. 1x50 mm +rerev

e Dugodk és hordozhatd aljzatok:

63 A: max. 1x16 mm? regatras — 125 A: max. 1x50 mm? ragatmas

IEC 60529 és EN 60529 alapjan IP66/67

IEC 62262 és EN 62262 alapjan K09

Anyag: mGanya

Onkiolto: 850 °C?akt|'v elemeket tartalmazé doboz) / 650 °C (m(anyag tok)
< Uzemi hémérséklet: =25 °C és +40 °C kozott.

f IEC 60309-1 és IEC 60309-2 szabvany altal jovahagyva
o
@]
Geometriai méretek
B
Rogzithet6 csatlakozoaljzatok
‘ A ‘ 8 ‘ ; Kat. szam: 0 587 40/44/45
LV16A - 1B
2P+F 146-157 72,5 6,5-14 118
3P+F 146-157 80,5 7,10-15,5 853 M32 i
3P+N+F | 163-176 89 8-20 —— 7 i
LV32A % 0
2P+F 172-185 93 8-20
3P+F 172-185 93 8-20
3P+N+F | 179-189 100 11,9-22,2 )
i ol
o o N
Hordozhato csatlakozoaljzatok &
=
o} sl
(kg
= 3 __3P+F | 0,900
3P+N+F | 0,950
Beépithetd csatlakozoaljzatok
Kat. szam: 0 587 20/24/25
q Furatok
< 6
o 292 ?6.5 =
@— ~ m
wn
5 s
X
] B 77 ‘4—»
|
] "
LV16A (kg
2P+F 159-170 72,5 86 65-14 3P+F | 0710
3P+F 159-170 80,5 93 7.1-15,5 3P+N+F | 0,770
3P+N+F | 179-190 89 100 8-20
LV32A
2P+F 187-200 93 104 8-20 Rogzitett csatlakozodugok
L R 104 ol Kat. szam: 0 587 30/34/35
3P+N+F | 192-205 100 105 | 11,9-22.2
130
m7 225
M2 |7 4
| L
- — % =
N
g
FEE
w \‘
) N
A C X
— \~
Y e @ . Sl
| \, (kg
M 20 v M 32 30 350 3P+F | 1,540
S0 3P+N+F | 1,610
20
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palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
tömör

palfyt
Vonal
hajlékony

palfyt
Vonal
hajlékony
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P17 Tempra IP66/67 - LV 125 A

[ I [ [ [ |
L1legrand

P17 Tempra IP66/67 - LV 63 és 125 A

hordozhato te

rmékek

Geometriai méretek

Rogzithet6 csatlakozodaljzatok
Kat. szam: 0 591 06/07

336
170 230
M50 e M20 8
% |
el
©
S}
o
SRS
™| M| X \
x A
T OREN
AN
] WY
AL, = —— WAL
L ((Ea] £ RS
N
i N M40 40 W
} 70 262
Fix. 152
Sl
lkg¥
3P+F | 2,600
3P+N+F | 2,730

Beépitheto csatlakozoaljzatok

Kat. szam: 0591 16/17
Furatok

Suly

(kg)

3P+F 1,000
3P+N+F | 1,200

Rogzitett csatlakozodugok
Kat. szam: 0 591 46/47

170
53

M50

230

M20
RN

300
Fix 260

356

~ ~ | M40

‘ tempra.indd 21

063

290

Geometriai méretek kisfesziiltség 63 A

Egyenes csatlakozodugok

Hordozhato csatlakozéaljzatok

262 /267

(]
3
g
o JARN
MIT I T Suly (kg)
] Egyenes dugok
3P+F 0,570
?113.5 3P+N+F 0,640

Saly (kg)
Hordozhaté aljzatok
3P+F 0,780
3P+N+F 0,850

Geometriai méretek kisfesziiltség 125 A

270/ 280

Egyenes csatlakezégudék

[}

3P+F

26-43

3P+N+F

28,5-50

Hordozhato csatlakozoéaljzatok

oA

)'—'4*
N A AN A\
— —
o
»
~
o
IS}
5}
F

3P+F

26-43

3P+N+F

28,5-50
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P17 Tempra ipari csatlakozotablak dsszeallitasa

o |[EC 62262 alapjan IK08

o Brkiclts. 650 Példa a kombinalhato egység dsszeallitasara

* Max. IP66
+
+ & o
= =
@’j Doboz és elélap mérete [f;
(25-26. oldal) aljzatok osszeallitott

egység

OSSZEALLITHATO IPARI CSATLAKOZOSZEKRENYEK

ALAPDOBOZOK 220x125 MM-ES ELOLAPOK FOGADASAHOZ - IP66 220x125 MM-ES ELOLAPOK
Alapdoboz Alapdoboz Alapdoboz 1x16/32 A 2x16 A 1x63 A Tomor eldlap ‘
Alapdoboz 1x ELOLAP 2x ELOLAP 3x ELOLAP
1x ELOLAP 5x MODUL 13x MODUL 20x MODUL
0x MODUL (17,5 mm-es (17,5 mm-es (17,5 mm-es T
modulszam) modulszam) modulszam)
= ‘
5 >, ; g Kat. Kat. Kat. Kat.
‘ﬁ :) ~= Csom. S8 Csom. S Csom. S8 Csom. S
| T ‘ ) 5 057712 5 057713% 2 057717 5 057715
o o
S i\
RETESZELT CSATLAKOZOALJZATOK
220x125 mm!“ 371x125 mm' 441%x265 mm4 441%405 mmlé 200-250VA 50/60 Hz 380-415VA 50/60 Hz @
2x ALJZAT max. 2x ALJZAT max. 4x ALJZAT max. 6x ALJZAT max. 16 A 2 A 16 A A
. , , ., 2P+F | 2P+F | 3P+F |3P+N+F| 3P+F |3P+N+F
Csom. | Kat.szam Csom. Kat.szam Csom. Kat.szam Csom. Kat.szam
IP44 1056601 056609056605 056606 056613056614
2 057710 1 058938 1 057705 1 057706
IP55 056621 056629 056625 056626 056633 056634

OSSZEALLITHATO IPARI CSATLAKOZOSZEKRENYEK

ALAPDOBOZOK 280x125 MM-ES ELOLAPOK FOGADASAHOZ - IP66 280x125 MM-ES ELOLAPOK

Megnédvelt alapdoboz  Megnévelt alapdoboz | Megnévelt alapdoboz
Megnévelt alapdoboz.  1x ELOLAP 2x ELOLAP 3x ELOLAP 216/32A |, 208 Qljzat 1’;%’2* 3x16 A?  Tomér elélap
1x ELOLAP 5x MODUL 13x MODUL 20x MODUL
0x MODUL (17,5 mm-es (17,5 mm-es (17,5 mm-es )
modulszam) modulszam) modulszam) (= | . E i " ¥ 1 i 1

Csom. Kat.szdm Csom. Kat.szdm (Csom. Kat.szdm Csom. Kat.szam (Csom. Kat.szam
4 1057718 | 1 | 057723 |« 2 | 057719" | 4 057714" | 4 | 057716
280x125 mm® 421x125 mm¥ 501x265 mm" 501x405 mm RETESZELT CSATLAKOZOALJZATOK
max. 3 aljzat 3x ALJZAT max. 6x ALJZAT max. 9x ALJZAT max.
200-250VA 50/60 Hz 380-415VA 50/60 Hz y
Csom. Kat.szam | Csom.| Kat.szam |Csom. Kat.szam Csom. Kat.szam 16 A 32 A 16 A 22 A |
3 0577 11 1 057720 1 057703 1 0577 04 2P+F 2P+F 3P+F | 3P+N+F| 3P+F |3P+N+F s
IP44 |0 566 410566 49056645 0566 460566530566 54
[1]"1k.c.i§ yatfgdbélle]l %]all’l:l,ts\/[? (2) Vjﬁszintgsenl ;zrzelyellz;nddﬂ, tiyét\)/e 16[ fi rkég.zlta”rtésj aljzit - nggﬁlegglsen (IP44 -
11 Reteszelnetd ajzat is peremmel; (6 IPS5 retessetnetd ceatiakozsalzat Kis perermmet IP55 0566 61 0566 69 056669 0566 66 056673 056674 | m

22
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uJ
R—
0577 04 beépitett vészleallité nyomo- 0577 20 kisméreti reteszelt
gombbal, raépithetd csatlakozodugéval, csatlakozoaljzatokkal
reteszelt csatlakozoaljzatokkal
CSATLAKOZOALJZATOK EGYSEGESITETT Lehetséges dsszeallitasok
FELFOGOPEREMMEL 220x125 mm-es eldlapok
Torpefesziiltség (ELV)
IP44 " El6lapok
(12' Oldal] Szekrény Aéjzzéa:noak Aljzatok k binacidja o'apo
0552 45 . 16A 32A 63A
0577 10 1 1x16 Av. 1x32 Av. 1x63 A 057712 057712 057717
055295 : o v v
Haztartasi csatlakozdaljzat @l 058738 g e 057713 - =
(12. oldal) IP54 ‘ 2x16 AV, 2x32 Av. 2x63A | 057712x2 | 057712x2 | 0577 17x2
250V 16A  2P+F 0576 72/76 2 1x16 A+ 1x32 A 057712 057712 =
1x16 V. 32 A+ 1x63 A 0577 12 057717
Kisfesziiltség (LV) ‘ |
(11-12. oldal) IP4s | IP&6-67 (& )‘ 057705 3164 et . -
100/130 V+ 2P+F | 555181 = - g 2x16 A+ 1x32 A 057713 057712 -
16 A 555184 555384 | . 2 2x16 A+ 1x63 A 057713 - 057717
200/250 V:  32A 555284 555484 ‘ & 4x16 A 057713x2 - -
o _ 058720 | ’ 3x16Av.3x32 Av.3x63A | 057712x3 | 057712x3 | 0577 17x3
3 1x16. 32 A+ 2x63 A 0577 12 0577 17x2
16 A 555188 555388 2x16v. 32 A + 1x63 A 0577 12x2 057717
KIS O Rl 555189 555389 2x16 A+ 1x32 A+ 1x63 A 057713 057712 057717
555288 555488 ‘ 057706 4 2x16 A + 2x32 A 057713 0577 12x2 -
380/415V+ i 2x16 A+ 2x63 A 057713 ; 0577 17x2
e 5 4x16 A+ 1x32 A 0577 13x2 057712 =
- 4x16 A+ 1x63 A 0577 13x2 - 057717
- 058725 6 16A 0577 13x3 = =

CSATLAKOZOALJZATOK Lehetséges osszeallitasok
- — 280x125 mm-es elélapok
Torpefesziiltség (ELV) IP 44 3
(12, oldal) Szekrény A:.izéa':‘oak Aljzatok kombinacidja Eldlapok
16 A 2P 0552 45 . 16A 32A 63A
20/25V+ 32A 2P 0552 95 ; Q5 ) 2x16 Av. 2x32 A 057718 -
Y T FONT] V. 2x16 A reteszelt 0577 23 - -
:-!Iazz_t:lr;:f'; csatlakozoaljzat IP 54% ‘. DE7 A 3 3x16A 0577 14 - -
250V YW 0576 72/76 . 16 Av. sz h 057718+2 -
Kisfesziiltség (LV) — ‘ . 2x16v. 32 A+ 2x63 A 0577 19x2
(11-12. oldal) IP44 1P66-67) | (8 S 316324+ 1x63A 057718+0577 19
100/1 30 V+ 5551 81 _ n_ 4 4x16 A reteszelt 0577 23x2 - -
555184 555384 - 5 3x16 A+ 1x16 V. 32 A+ 1x63 A 0577 14+0577 19
3x16 A+ 2x16v. 32 A 0577 14+0577 18 -
200/250 V+ 057300% 0573204 ‘ 6x16Av. 32A 0577 18x3
555284 555484 3x16v.32 A+ 3x63 A 0577 19x3
- 058720 13 5x16v. 32 A+ 1x63 A 0577 18x2 + 0577 19
555188 555388 4x16v.32 A+ 2x63 A 057718 + 0577 19x2
0573019 057321 ) 6x16 A reteszelt 0577 23x3 - -
555189 555380 = 0577 04 3x16 A+2x16v. 32 A+ 2x63 A 0577 14+ 0577 19x2
DR SR ,\‘ 7 3x16A+4x16v.32A 0577 14 + 0577 18x2
380/415 V+ - 3x16 A+3x16 V.32 A+ 1x63 A 0577 14+ 0577 18 + 0577 19
555288 555488 6x16 A+ 1x16v. 32 A+ 1x63 A 0577 14x 2 +0577 19
RIZAEAS 555289 555489 8 6x16 A+ 2x16v. 32 A 0577 14x2 + 0577 18
- 057294 9 16 A 0577 14x3 - -
- 057295

+.E Foganytlk, zarak, fém tartévazak, 27. oldal

‘ tempra.indd 23
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P17 Tempra

komplett reteszelt csatlakozdegységek - 16-63 A

P17 Tempra

komplett reteszelt csatlakozdegységek - LV 16-63 A

16-32A

Védelem nélkiili

Védelemmel ellathato

Geometriai méretek

valtozat valtozat
125%220 mm 125%280 mm Veédelem nélkiil
* * LV 16/32 A
* [EC 60529 és EN 60529 P44 PS5 P44 P66 A |
szerint IP44, IP55, IP66
o |[EC 62262 szerint IK08 — — i
Megfelel az IEC 60439-1 - 1 3 L]
szabvanynak ) ) 5
* Tomszelence nélkiil e ‘
szallitott W ) . @ I o emp
* Onkiolt6 anyaghal: < H
650 °C o s
Csom. Kat. szam Csom. Kat. szam Csom. Kat. szam|Csom. Kat. szam
T 16 A 2P+F 1 056601 1 056621 1 056641 1 056661
5%?2 Uv ﬁz 1P4s, Méretek (mm) IP55 Méretek (mm)
32A 2P+F | 1 056609 1 056629 1 056649 1 056669 Kat.szam A B [Kat.szam| A B
2P+F | 056601 | 127 122 |056621| 133 128
1|sz 3P+F | 056605 | 129 124 |056625| 134 129
3P+N+F [ 056606 | 130 125 |056626| 135 130
3P+F 1 056605 1 056625 1 056645 1 056665 2P+F | 0566 09 138 133 0566 29 143 138
16 A 3'5VA 3P+F [ 056613 138 133 | 056633 | 143 138
3P+N+F | 056614 | 139 134 | 056634 144 139
380 3P+N+F 1 056606 1 056626 1 056646 1 056666
ALRY/N Ures DIN sinnel
50/60 Hz LV, 16/32 A
3P+F 1 056613 1 056633 1 056653 1 056673 5 5
32A
3P+N+F| 1 056614 1 056634 1 056654 1 056674 QOEC
63A Védelem nékiili Védelemmel ellathato <| 8
valtozat valtozat |:|D
IP66 IP66
. A
* [EC 60529 és EN 60529 e Y| IP44 P66
szerint IP44, IP55, 1 66 | o) | LV16A 290 300
o |[EC 62262 szerint IK08 r— ¥ LV32A 295 310
Megfelel az IEC 60439-1 -n
szabvanynak —
* Tomszelence nélkiil =7 § 3 LV63 A LVé3A
szallitott . ! St -7 Kat. szam: 057298 és0589 10  Kat. szam: 0589 18 és 0 572 99
¢ Onkiolto anyagbol: - -
650 °C 125 122,
Csom. Kat. szam Csom. Kat. szam i
3P+F 1 057298 1 058918
380
AR 63 A
50/60 Hz
3P+N+F 1 058910 1 057299

Amennyiben a 110 V kombinalhatd egységekrél
szeretne tobbet megtudni, kérjiik hivja szakmai

vevdszolgalatunkat a 06-80/204-186 zoldszamon

#

24

tempra.indd 24

Reteszelhetd csatlakozéaljzatok kis
peremmel, 13. oldal
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P17 Tempra kombinalhato egységek dsszeallitasa

alapdobozok - IP 66
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Geometriai méretek

Tomszelence nem tartozék

Felszereléshez flras sziikséges

Dobozok

Kat. szam: 0 589 38
125

107
31

Max. M32

10

130

361
Fix. 290
=[o-

Max. M25

Kat. szam: 0 577 20

25
ey

125 107

Fix. 70 31,

] ENLYS o

130
5]
o
=3
&

Fix. 351
421

=
©

280
N\
2\

46

©

N

M2
23,0 ! 0

Kat. szam: 0 577 05
265

Fix. 174

\4% »—Qﬁ

e 4

* 5 f #
© i
Max.!M32

I
@cifiom

Fix. 350

8

N

8

441

Max. M25

tle AL o
e,

A

} 52 88 \
Kat. szam: 0 577 06

Kat. szam: 0 577 03

Fix. 314

441

N
®
N

&

1=

-

‘ tempra.indd 25

76.5

265 122
Fix. 174 31
I
v . . L7
ol max. M32
S CO© ©
E o
/r\ N r\\ o
& & o
B IR IE £l
sEop 4p
X
Max. M20
20
@ @
b b g ~
{47193 46
[ -t
Kat. szam: 0 577 04
405 122
Fix. 314 31
y pd Pt
of max. M32
N SO CoJ)
i R —J
N NPy 5 b
& &7 [T
(B 8] (& 2] (& g]
5 3
i
Max. M20
‘ 20
@ \9
\N I\ NI N | -
140 140 46
18 '
Rogzithet6 dobozok
Kat. szam: 0577 10 Kat. szam: 0577 11
125 765 125 46
Fix86 131 Fix.70  max. 21
———Imax. /} M25
TS\ M32
Lo h
B el Ly\ r\\{
mTTJ ®
****** N ] M [
Z o) o o
i max. & ) ( 8
pany | M25 | % & il B
NP N =
18 1 | 125
&+ <2
e 4 v [[h
1
23| % Moo A
25
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P17 Tempra kombinalhatd ipari csatlakozoszekrények

eldlapok

Geometriai méretek

Elolapok
Kat. szam: 0577 12 Kat. szam: 0577 13 Kat. szam: 0577 15 Kat. szam: 0577 14  Kat. szam: 0577 18 Kat. szam: 0577 16
125 125 — 125 [2_5.‘ 125 125 ‘ 125 ‘ ;_s»\
T (o ) o———— 0 ° o ] o—————95) t[o ) ‘0 o‘ ‘r—’
| 9 ollle
S o, —° C—")
5 &° o o .
® o
\ / . —°) E—
o o Lo #oj C_________ 9 ~ @ G
‘ouoj v \o~— o) o o) -
Kat. szam: 0577 17 Kat. szam: 0577 19
125 42 U B uﬂ—‘
T ) ," T (o ) — 1
o
&

26
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P17 hordozhato csatlakozosorok

osszeszerelt és lires valtozatok

P17 hordozhato ipari csatlakozoszekrények
osszeszerelt és lires valtozatok

0589 44 0589 45 0589 43 0589 57 0577 43 - Példa az dsszecsukhat tartokerettel
felszerelt valtozat felszerelésére

@fj_] M(szaki jellemz&k (28. oldal) prj_] Miszaki jellemzék (28. oldal)

Megfelel az IEC 60439-4 szabvanynak Megfelel az IEC 60439-4 szabvanynak
Alkalmas készilékek ideiglenes megtaplalasara épitési terlileteken vagy Alkalmas késziilékek ideiglenes megtaplalasara épitési teriileteken vagy

rendezvényeken rendezvényeken
RAL 7016 és RAL 7035 RAL 7016 és RAL 7035
Csom. [Kat.szam Hordozhato csatlakozdsorok csom. [Kat.szam Hordozhato csatlakozdszekrények

Kialakitasanak koszonhetéen a betaplalé kabel
egyszer(en feltekerhet6 a dobozra
Falra kénnyen felakaszthatd

Hordozhatd ipari csatlakozoszekrény
Kialakitdsanak koszonhetden a betaplalo kabel

Sérilés esetén cserélhetd ablak, kat. szdm 9 800 25 egyszeruen feltekerhetd a d'oblgzra .
Anyaga: ABS doboz, polikarbonat ablak Falra kénnyen felakaszthatd kozvetlenil vagy

UV-allésag: 168 h - 550 W/m? tartékerettel (kat. szam: 0 577 43)
Uzemi hémérséklet: =25 és +40 °C kozott Sérilés esetén cserélhet6 ablak, kat. szam 9 800 26
Kiils6 méretek (mag. x szé1.): 506,5x181,5 mm Lakatolhaté ablak [kat. szam: 0 044 43)
Osszeszerelt valtozat - 6x2P+F haztartasi Anyaga: ABS doboz, polikarbonat ablak
csatlakozoaljzattal Uzemi hémérséklet: 25 és +40 °C kozott

1 0589 44 Védettség: IP54 - K10 Kils6 méretek (mag. x szél.): 479,6x431 mm

Maximalis teljesitmény: 3680 W Ures valtozat
Gyarilag 6sszeszerelt és 6sszevezetékelt valtozat 1 058957 40 A - 400V~ max
Tartalmaz: Tartalmaz:
- 6x2P+F 16 A haztartasi csatlakozoaljzat — IP2X PE csatlakozéblokk
- 16 A 30 mA AC C karakterisztikaju kismegszakitd + - 9 modul széles vakfedél
dramvédd relé (Isc = 10 kA) - 3 db vakfedél
- 1xM20 IP68 tomszelence Felszerelhetd eszkozok:
- 3 méter hosszt HO7R4F 3G2,5 megtaplald vezeték - P17 haztartasicsattakozdatrat, kat. szam: 0576 76
haztartasi dugvillaval felszerelve - Mosaic adapter, kat. szam: 0 539 48
Osszeszerelt valtozat - 2x2P+F haztartasi + 1x3P+F - P17 Tempra Pro ipari csatlakozdéaljzatok
csatlakozoaljzattal egységesitett felfogoperemmel, 272. oldal
1 058945 Védettség: IP54 - IK10 - Osmoz mUkodtetd és jelzkésziilékek,
Maximalis teljesitmény: 11 kVA kat. szam 0 577 40/45
3P+N 400 V~16 A o ) ) Gyarilag 6sszeszerelt vészleallito gombok
Gyarilag 6sszeszerelt és 6sszevezetékelt valtozat ) A
T . Vészleallito gomb - 2Z
artalmaz: P o es .
. - T ol 1 057740 Aramkorok vezérlésére alkalmazhato
- 2x2P+F 16 A haztartasi csatlakozdaljzat atlatszo AC-15, Ue=240 V~ - le=3 A
csapfedéllel 2 zar6 érintkezds vészleallitd nyomégomb elblapra
- 4P 30mA 16 A AC C karakterisztikdjd kombinalt szerelve
aramvéddkapcsold (Isc = 10 kA) Reteszoldas huzassal
- 1xM25 P68 témszelence Vészleallito gomb - 2 Ny
Vezeték nélkiil szallitandé (javasolt vezeték: 562,5) 1 057745 Aramkorok vezérlésére alkalmazhato
Bekotés: AC-15, Ue=240V~ - le=3 A
. . S i 2 nyité érintkezds vészleallitd nyomdégomb elélapra
- L1/L2/L3/N kozvetlen a kombinalt aramvédd szerelve
kapcsold felsé kapcsaiba Reteszoldas hlzassal
- PE: sorkapocsba Osszecsukhato tartokeret
Ures valtozat - 3 csatlakozéaljzat szamara 1 0577 43 Hordozhaté ipari csatlakozészekrényekhez
1 0589 43 Védettség: IP44 max. IK10 Kerettel felszerelt csatlakozészekrények falra és
Max. 3x16 A csatlakozdaljzat pqdlora egyarant h9lYEZhet09k
Tartalmaz: Konnyen szallithato
- IP2X PE csatlakozdblokk Egyéb kiegészitdok
- 6 modul széles kalapsin Hagyomanyos P17 ipari csatlakozdszekrényekhez
- 2 db vakfedél Foganty[’lk
Felszerelhetd eszkozok: Specialis kialakitas a kabel feltekerésére
- P17 haztartasi csatlakozdaljzat, kat. szam: 0 576 76 1 057737 5 modul széles csatlakozétablahoz
- Program Mosaic adapter, kat. szam: 0 539 48 1 0577 38 12 modul széles csatlakozétablahoz
- P17 Tempra Pro ipari csatlakozdaljzatok 1 0577 39 19 modul széles csatlakozotablahoz
egységesitett felfogoperemmel, 272. oldal Zar szerkezet
- Osmoz mikodtetd és jelzkésziilékek, 1 0577 35 Modularis készlilékek ablakdnak lakatolasa
kat. szam 0 577 40/45 Fém tartovaz

1 0577 36 12 modul széles ipari csatlakozdszekrény rogzitésére
Kat. szdm 0 577 05

Piros katalégusszam: Uj termék 27
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P17 Tempra Pro ipari kombinalhato csatlakozosorok és csatlakozdszekrények

Geometriai méretek
Kat. szam: 0 589 43/44/45

181.5

110

[——

© N
:
e ]
B ’ . e . ry . .y
i C: Kabelrogzitést el6segitd perforacio
i</ D (lasd tablazat C oszlop)
0,1 1 D: Kifurando vezetékbevezetés
<A, |  (lasd tablazat D oszlop)
Kat. szam A B c D
0589 43 - 20 M20 | max. M20
0589 44 96 20 M20 | max. M20
058945 | 125 22.5 M25 -

Ipari csatlakozoszekrény méretei
Kat. szam: 0 589 57

431

325 134

N 0
N —— e & o ——
SO ) e
B
M32Tnax.
332 110
28

‘ tempra.indd 28

Osszehajthato kerettel ellatott szekrény méretei
Kat. szam: 0577 43 és 0589 57

Kabeltartok és aljzatok

Kat. szam: 0 589 43/44/45
IEC IP 44-67 16 A

0 © K

Haztartasi csatlakozdkialakitas, kat. szam: 0 576 72/76

—) XK

0577 40/45

g

Kat. szam: 0 589 57
IEC IP 44-67 16/32 A

—

| o
@ @ Haztartasi csatlakozékialakitds, kat. szam: 0576 72/76

Haztartasi csatlakozokialakitas,
kat. sz&dm: 0 576 72/76

0 R K

2015.04.15. 16:28:45 ‘



Hypra® LV 16-125 A

(T [ [ [
L1legrand

r

IP66/67-55 csatlakozéaljzatok és dugék, miianyag Kivitelben uJ
Megfelel az IEC 60309- r
1/2 szabvanyoknak e
B reoetseg az IEC Raépithetd csat- Hordos. Raépithets
1K09 Beépithets Raépithetd | lakozoaljzatok | Egyenes |Meghaijlitott haté Rogzithet6 Beépithetd csatlakozo-
AN , prthet csatlakozo- | novelt hellyel |csatlakozo- csatlakozo- . |csatlakozo- csatlakozo-|  aljzat
Onkiolté anyagbol: csatlakozdaljzatok R e , , csatlakozo- - A P
P ° aljzatok |(keresztiilveze-| dugok dugok . aljzat dugok fokapc-
aktiv részek -850 °C . s aljzat P
tékezhetd) soloval

miianyag keret - 650 °C

Csom. egység = 1

(1) Csom. egység = 5

egységesi-
v e tett
v dontstt felfogo-pe-
remmel
16 | 2p+F || 0511260 05{ON oo CCassr | 051156 | 051106 | 051176 | 051186 - -
16h 046+ 0530 46 +
32A | 2P:F - 053 o s 053056 | 053006 | 053076 | 053086 - -
apsf || 051130 05{ON b0 Caasnet | 051160 | 051110 | 051180 | 051190 - -
16 A
apsN+H | 051131 0516N e oot | ost161 | 051111 | 051181 | 051191 : :
3P+F - 056N o R, 053060 | 053010 | 053080 | 053090 - -
32A
3P+N+H|| - 0546h sl JEg0 o) ¢ 053061 | 053011 | 053081 | 053091 . .
29 40 0529 90
3p+F ||| 059427 6h 9437 O e 059 47 . 059487 - 0594 772 -
63A
3p+N+H || 059428 6h 9438 0055?3"82889" 0594 48 - 0594 88 - 0594 78 -
3p+F ||| 059512 6h 95 02 . 059522 . 059532 - 059542 | 059114
125A
3P+N+H || 059513 6h 95 03 . 059523 . 059533 - 059543 | 059115

(2) Kat. szam 0538 89 atmené dobozra raszerelheté

Teljes kinalat 16 és 125 A kozott: legalabb IP55-0s védettségli

Csatlakoztatva IP55: Hypra ipari

csatlakozdaljzattal és dugéval;
véddgy(ird racsavarasa néelkil

‘ tempra.indd 29

Csatlakoztatva IP66/67: Hypra ipari

csatlakozdaljzattal és dugoval;
véddgylird racsavarasaval

Zardsapka lecsukasaval:

- véddgy(irl racsavarasa nélkil: IP55
- véd8gylir( racsavarasaval: IP66/67

Piros katalogusszam: Uj termék

®

Zarosapka az IP 66/67-es védettség eléréséhez
nem csatlakoztatott allapotban

0521

25

16 A

0521

26

0521

27

0521

27

32A

0521

27

052899

63A

%#%%%%w

0536 99
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palfyt
Téglalap
ide be kell szúrni egy új oszlopot...

pont úgy mint a következő oldalon, és megfelelően a jobb oldalra található 6h értékeket kell beírni minden sorhoz
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palfyt
Vonal
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palfyt
Vonal
3P+F

palfyt
Vonal
3P+N+F
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2P+F

palfyt
Vonal
3P+N

palfyt
Vonal
3P+N+F
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Hypra® LV 16-63 A és ELV 16-32 A

IP 44/55 Prisinter, IP 44 csatlakozoaljzatok és dugok fém, miianyag és gumi Kivitelben

Megfelel az IEC 60309-1 és

IEC 60309-2 szabvanyoknak

IP 44 az IEC 60529 szerint

IK 09: miianyag és gumi

IK 10: fém az IEC 62262 szerint
Onkioltd:

-850°C (az aktiv részek tartéja)
/ *(960°C Prinsinter)

-650°c: miianyag keret
megfelel az IEC 6995-2-10-nek
-50°C-tdl 100°C-ig (-20°C-tol
a Prinsinternél)

Prinsinter®? Beépithetd csatlakozéaljzatok @
Raépithetd
Beepitheto Raepitheto Egysege- Raépithetd csatlakozdaljzat
csatlakozoaljzatok csatlakozoéaljzatok sitett csatlakozoéaljzatok megnévelt hellyel
felfogo-
peremmel
Kisfesziiltség (LV) fém miianyag fém miianyag fém miianyag | miianyag fém miianyag fém miianyag
—
LIS LA 16A 2P+F 4h 0519 10 051910 051920 |051919 0519 20 0519 20
50/60H +0520 49 +0520 29" +0520 89
i 1)
‘A - ; 052012 0520 02 052012 | 052002 052032 | 0520 22" | 0520 18 0520 32 0520 22 0520 32 | 0520 22
00 0 VA +052059  + 0520 49 +0520 39+ 0520 29" + 0520 99 | + 0520 89
0/60 ) - ; 0527 02 0527 02 0527 32 0527 18 052732 0527 18| 052732| 052718
+0529 49 +0529 39 +0529 40| + 0529 99 | + 0529 90
i )
> 6 0522 13 = 052203 e Bt 0522 33 | 0522 23" | 0522 19 e B Sk
. +052059  + 0520 49 + 0522 391+ 0522 291 + 0522 89
i 1
P 6 0522 14 = 0522 04 052214 052204 0522 34 | 0522 241V | 0522 20 052234 052224 0522 24
+0529 59  +0522 49 + 0522 39"+ 0522 291 +0522 89
5 ; 052913 0529 03 0529 13| 052903 0529 33 0529 19 0529 33 0529 19| 052933| 052919
80 A +052259  + 0529 49 +0529 39 +0529 40| + 0529 99 | + 0529 90
A
0/60
5 ; 0529 14 0529 04 0529 14| 0529 04 0529 34 0529 20 0529 34 0529 20| 0529 34| 052920
+052259  +0529 49 +0529 39 +0529 40| + 0529 99 | + 0529 90
> 6 053800 0536 03 033800 053603 0538 33 | 0538 23 053733 0537 23 0538 23
43 A +0538 09  + 0537 49 + 0538 89
P 6 053801 @ 0536 04 033801/ 0536 04 0538 34 | 0538 24 0537 34 0537 24 0538 24
+ 053809  + 0537 49 +0538 89
) 6A| 3P 052320 052319 U2 2 L 20
80 - 500 VA +0522 29" +0522 89
0/60
A o) 0523 59 0523 59 0523 59
+0529 40 +0529 90
Torpefesziiltség (ELV) | fém ‘ miianyag ‘ fém ‘ miianyag | fém ‘ miianyag ‘ miianyag | fém ‘ miianyag | fém ‘ miianyag
0524 01
b A P (1
0 052401 +0524 190
0/60 0525 01
A »)
ez +0524 191
30
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' Hordozhatd Beépithetd Raépithetd
Egyenes csatlakozédugok Meghaijlitott csatlakozédugo csatlakozoaljzat csatlakozodugo csatlakozodugo
fém mianyag gumi fém miianyag gumi miianyag gumi fém miianyag fém miianyag
0519 40 0519 80 0519 70 051970
+052079
0521 42 0520 42 0520 52" 0520 72 0520 62| 052152 0520 821" 0520 92 0521 62 0521 72 s AN
+0520 69 | + 052079
0527 42 0527 52 0527 72 0527 62 0527 82 0527 92 0528 62 0528 72 0528 62 052872
+0529 69 | +0529 79
0521 43 0522 43 0522 531" 0522 73 0522 63" 0521 531" 0522 83" 0522 93" | 0521 63 0521 73 0521 63 e
+0522 69 | +052279
0521 44 0522 44 0522 54 0522 74 0522 64 0521 54 0522 84 0522 94 0521 64 0521 74 0521 64 052174
+0522 69 | +052279
@ 0528 43 0529 43M 0529 531" 0529 73 0529 63 0528 53 0529 83 0529 93" | 0528 63 0528 73 0528 63 052873
+0529 69 | +0529 79
0528 44 0529 44 0529 54 0529 74 0529 64 0528 54 0529 84 0529 94 0528 64 0528 74 0528 64 0528 74
+0529 69 | +0529 79
0538 43 0538 53 0538 73 0538 63 0538 83 0538 93 0537 63 0537 73 0537 63 053773
+0538 69 | +053879
0538 44 0538 54 0538 74 0538 64 0538 84 0538 94 0537 64 0537 74 0537 64 053774
+0538 69 | +053879
0523 21 0523 22
0523 61 0523 62

fém mianyag gumi | fém ‘ miianyag ‘ gumi gumi ‘ mianyag | fém ‘ mianyag fém miianyag

0524 21 0524 410 0524 81 0524 61

0525 21 0525 41 0525 81 0525 61

- ‘ tempra.indd 31
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Hypra® ipari csatlakozdszekrények
IP 67 - IK 09 - RAL 7022

PELDA AZ 0SSZEALLITASRA .

+ @ vagy E'F IEE' =

Beépithetd aljzatok Aljzatok régzitéperemmel

Ures furatozott dobozok

KALAPSINNEL ELLATOTT FURATOZOTT URES DOBOZ

2x16/32 A aljzat fogadasara
(kalapsinnel felszerelve)

4x16/32 A aljzat fogadasara
(kalapsinnel felszerelve)

6x16/32 A aljzat fogadasara
(kalapsinnel felszerelve)

470x160x173 mm'
6 modul széles

370x230x181 mm!"
9 modul széles

740x230x181 mm'"!
18 modul széles (2x9)

Csom. Kat. szam

Csom.

Kat. szam

Csom.

Kat. szam

1 0598 46

0598 47

1

0598 48

6x16/32 A

2x16/32 A vagy 1x63 A

FURATOZHATO URES DOBOZ KALAPSINNEL VAGY ANELKUL

2x16/32 A
(kalapsinnel)

4x16/32 A
vagy 1x63 A
(kalapsinnel)

6x16/32 A
vagy 1x63 A
(kalapsinnel)

Dupla ablakos

230x120x120 mm'" 370x230x181 mm!

370x140x120 mm!"!
6 modul széles

370x230x181 mm'"
6 modul széles

740x230x181 mm!!
18 modul széles (2x9)

370x230%x181 mm!"
18 modul széles (2x9)

Csom. Kat. szam Csom. Kat. szam

Csom. Kat. szam

Csom. Kat. szam

Csom. Kat. szam

Csom. Kat. szam

1 0598 41 1 0598 42

1 059843

1 0598 44

1 0598 45

1 0598 49

(1) Kiilsé méret: magassag x szélesség x mélység

32
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KIEGESZITOK

Ures furatozhaté dobozok

Beépithetd
aljzatok

Régzitéperem ELV
aljzatokhoz
kat. szam: 962+4%

MUANYAG BEEPITHETO IPARI ALJZATOK

Rogzit6keret haztarasi
aljzatokhoz
kat. szdm: 052118

Tomor lap
kat. szdm: 0521 24

2 modul széles Program
Mosaic mechanizmusok
fogadasara
kat. szam: 0 539 49

Torpefesziiltség - ELV 16 és 32 A¥ IP44
16 A 2P 052401
20-25 vVt
50/60 Hz
32A 2P 052501
16 A 2P 0524 05
Kisfesziiltség - LV - haztartasi aljzatok IP44 IP66/67-55
250 vV 16 A 2P+F 0539 03® 0539 11@
Kisfesziiltség - LV 16 és 32 A IP44 IP66/67-55
2P+F 0520 18%2 051146
16 A 3P+F 052019 051147
3P+N+F 0520 20 -
200/250 V+
2P+F 052718 053046
32A 3P+F 052719 -
3P+N+F 052720 -
2P+F 052218 -
16 A 3P+F 0522 19%@ 051150
3P+N+F 0522 20 051151
380/415 Vi
2P+F 052918 -
32A 3P+F 052919 0530 50
3P+N+F 052920 053051
Kisfesziiltség - LV - furhato dobozhoz - 63 A IP44 IP66/67-55
2P+F 0536 22 059326
200/250 V+ 63 A
3P+F 053623 -
3P+F 053823 0594 27
380/415 Vx 63A
3P+N+F 0538 24 059428

Kulcsos zar
kat. szam: 8-8+76%

(1) Csom. = 1 db; (2) Csom. = 5; (3) Csom. = 10,

(4) Régzitése kat. szam 0 521 19 hasznalataval; (5) Rogzitése kat. szam 0 521 18 hasznalataval

tempra.indd 33
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A kép és az alatta lévő szöveg felmegy a törölt kép és szöveg helyére
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Hypra® |P 44/55 Prisinter™ oldasgatléval

LV 16 és 125 A kozott

Prisinter beépitheto csatlakozodaljzatok - LV 16-32-63A Megfordithaté doboz Prisinter oldasgatlo
Megfelelel a IEC 60309-1 és a IEC 60309-2 szabvanyoknak csatlakozoaljzatokhoz
16-32 A e |P 44 csatlakoztatva LV 16A
e |P 55 csatlakoztatva egy IP 66/67-55 Hypra hajlitott
csatlakozodugoval 60
e |P 55 zarofedellel M 20 ©
63 A o |P 44 csatlakoztatva g
e |P 55 zardfedéllel o ]
lcc 10 kA az IEC 60309-1-nek megfelelen Kikénnyites I
Csavarok rozsdamentes acélbél 2;‘;262‘2@%
Hordozhaté Prisinter oldasgatld is rendelkezésre all (igény esetén) L T 1T
Az ellendlléséag por ellen novelhet gumi nyomdgombbal (igény esetén) )
ml  »Panta H—-—7
¥—@ fém aljzat ==
foldeléséhez 5
L . M 20
Maximalis vezeték keresztmetszet: = 2
e 16 A: 1 x 6 mm?vagy 2 x 2,5 mm? témor
©32A:1x16 mm? vggy_Z x 6 mm?2 tomor 3 bemenet, amibdl
* 63 A:1x25 mm? tdmor 2 bemenet M20 szigetelt B20P vakdugdval
5 5.5(16/32 A) Bt 2 beépitett fold csatlakozéval és 1 csatlakozé a fém dobozon kiviil
BEEA 053 sl A B c
2 e [kg¥ (mm) | (mm) | (mm)
2P+F Mlanyag | 0.14 9 g
o 3P+F Fem 038 Uig U 4
PaNsF | danveg | 016 2 07 | 88
R Fém 0.9 125 1 107
LV32A
Fix 125 - 80
i M 25 20 )
Anyag fl'(‘g‘{ Al |c|o | e | F e M N D PR L @
%‘ 1 Q
(4 =% I ———1—=)
BR QLH"W’ Kikonnyités a = sl
Mlianyag| 0.42 % mianyag Anyag (kg
2P +F : 46 | 70 | 132 | 115 | 100 | 92 | 98 | 46 |6-10 gl g - dobozokon 4 |- B (.
’ K || 02 =% L0130 8 @ 22 %#
Mianyag| 0.48 ol > Panta = Cly :
3P+F e Tigg ] 46| 70| 138 | 115 | 100 | 92 | 96 | 46 |6-10 Y o tom aljat =y
" foldeléséhez S
3p+N+F [Miamagl 087 |0l g5 | g | 125 | 110 | 102 | 106 | 515 | 7 M 25
Fém | 1.47 < 143 26
32A
Mianyag| 0.57 3 bemenet, amibél
2P +F 54 | 77 | 153 | 143 | 125 | 115 | 122 | 58.5 |10-20 ; ,
* Fém | 1.47 1 M20 szigetelt B20P vakdugéval
ap+f  [Miawagl 081 | gl g7 | g3 | 143 | 125 | 115 | 122 | 58.5 |10-20 1 M25 szigetelt B25P vakdugéval L o
Fém 1.5 2 beépitett fold csatlakozdval és 1 csatlakozd a fém dobozon kiviil
3paNs+F [MUaVaGL 065 | oo | o | g0 | 143 | 125 | 119 | 122 | 585 [9-13
Fém 1.8
63A LV63 A
2p+f  [Mlavagl 087 | oo | oo | 505 | 143 | 125 | 120 | 122 | 595 |10-20 125 MO ata
Fém 1.5
Mdanyag| 0.95 EE 18.5 27.5 fém aljzat 100
- 99 | 2 143 | 125 | 120 | 122 | 59.5 |10-2 ‘ féldeléséhez
3P+F ey B 05 | 143 | 125 | 120 59.5 |10-20 Y A ‘<—>1
Mdianyag| 0.98 1A e d
WPeN+F —FS =" 55 | 99| 205 | 143 | 125 | 120 | 122 | 59.5 |10-20 é KikBnnyités a
ool | mUanyag I I | 1 X
g€ dobozokon 2
? 7\ 77;71:::0
" | 5,004
Megszakitoképesség 3 x 400@ IEC 60947 szabvanynak megfelelden M32 30
143
3 bemenet, amibdl
Kat. szam 16A 32A 63A Kategéria 125A 1 M20 szigetelt B20P vakdugéval
Ac1 16 A 32A 63A 400V 70 kV 1 M32 szigetelt B25P vakdugoval
2 beépitett fold csatlakozoval és 1 csatlakozd a fém dobozon kiviil
AC 22 500V 87 kV
AC3 i
AC 23 AC 23 Anyag (kg
600V 120 kV “Mianyag | 035
Fém [1.75
34
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Hypra® IP 44, IP 66/67-55 és IP 66/67 beépithetd aljzatok

LV 16 és 125 A kozott, ELV 16 és 32 A

Geometriai méretek

IP 44 - LV 16 és 63 A kozott ELV
16 és32A

IP 66/67-55-LV 16 A

Kiils6 csavarok rozsdamentes acélbol - Nikkelezett érintkezdk
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 4 mm? tomor vagy rugatrmeas

Kiilsé csavarok rozsdamentes acélbdl - Nikkelezett érintkezékkel E o fuet oo
A megfordithaté dobozzal raépithetd valtozatra valthato
Maximalis vezeték keresztmetszet:
o0 . m
oLV 16A: 1 x4mm2tomaor N
o LV32 A: 1x 10 mm2 tomor ‘ 9 ‘
e LV 63 A: 1x25 tomor |< 2L |
e ELV: 1 x 10 mm2 témor
J op M 57
i 21, Suly Furat Méretek
SR w\\f (k) | A | B | C |@D|@d|[@T| E|F|[G|[H || |[J|[K|L
| O
w| HAS ol } @ LV, 16 A
<
AN g I\?\/—@ 2P +F 0.140 | 52 | 60 | 33 [ 55 | - | 42| 64| 72| 40 | 45 | 91 |55 |87 725
E G _A ] 3P+F 0.165 | 60 | 70 | 39 [635| - |5.2| 74 | 84 | 41 | 48 |102|5.5 | 96 | 81
3P+N+F |0.195 | 60 | 70 | 37 |70.6| - |52 |80 | 84 | 42 | 50 | 106 | 5.5 | 96 [86.5
Suly Furat Méretek
A
‘ “Vag‘ kg ‘A\B\C\ﬂn\ﬂd\ﬂT‘E\F\G\H\I\J\K
LV, 16 A IP 66/67 - LV 63 és 125 A
Mtanyag| 0.110 o zp2 2
2P +F ,yg 52| 60 | 28 | 55 |14.5( 4.2 | 64 | 72| 41| 40 | 94 | 55785 Maximalis vezetek keresztmetszet:
Fém | 0.340 ® 63 A: 1 x 25 mm? tomor
Manyag | 0.140 L 125 A1 x 70 mm2 tomor
3P+F 60 | 70 | 31 (63.5\14.5/ 52| 74 | 84 | 44 | 40| 98 | 55| 88 J
Fém | 0.405 e
Manyag| 0.165
3P+N+F 60| 70 | 33 (70.6| - | 52|80 | 84| 44 | 44| 110| 55| 93
Metal | 0.450
X W | —
LV, 32A
2P +F Fém | 0.605 | 70 | 80 | 38 |76.2| 10 | 5.2| 84 | 94 | 50 | 53 | 120/ 5.5 | 103
G
3P+F Fém | 0.605 | 70 | 80 | 38 |76.2| 10 | 5.2| 84 | 94 | 50 | 53 | 120/ 5.5 | 103
. Saly Furat Méretek
3P+N+F | Fém | 0660 | 70 |80 |38 (76.2| 10 |5.2| 84 | 94 | 52 | 56 | 124| 5.5|107 (kg) ‘A |8 | c ‘”DWT‘E | Fle|Hn|1|s |k oL
LV, 63A LV, 63A
Mianyag | 0.600 2P +F 0.680 | 77 | 85 [425| 92 | 6.5 [106 | 106 | 98 | 79 158 | 6 [127 | 1135
2P +F 77 85| - | 92| - | 65|106[106| 98 | 70 |160| 6 |129
* Fém | 0.950 3P+F 0.710 | 77 | 85 [42.5| 92 | 6.5 [106 | 106 | 98 | 79 158 | 6 [127 | 1135
Miianyag | 0.640 3P+N+F |0.770 | 77 | 85 |42.5| 92 | 6.5 [106 | 106 | 98 | 79 [158 | 6 [127 |1135
3P+F 77 85| - | 92| - | 65|106[106| 98 | 70 |160| 6 |129
Fém | 1,000 LV, 125A
Mianyag| 0.700 3P+F 1.400 |124 |124 | 62 | 120 | 6.5 [146 | 146 | 84 | 93 [182 | 8 |157 | 131
SEEE Fem | 1.200 WS = || = |81l | W | i) & | iz 3P+N+F | 1.550 |124 |124 | 62 | 120 | 6.5 [146 | 146 | 84 | 93 (182 | 8 |157 | 131
ELV, 16/32A
2P ‘Ml’janyag‘ 0.120 ‘ 52 ‘ 60 ‘ 30 ‘ 55 ‘ - ‘4,2‘ 64 ‘ 72 ‘ 33| 47 ‘ 9% ‘ 5,5‘78‘5 IP 66/67-55 - LV 16 és 32 A egységesitett felfogoperemmel
Maximalis vezeték keresztmetszet:
. et . e 16 A: 1 x4 mm?2tomor
IP 44 - LV 16 és 32 A Egységesitett felfogoperemmel L
gyseg 90p 32 A:1x 10 mm?tomor
e NS
E
o] ‘A‘B‘C‘ﬁD‘ﬂd‘M‘E‘F‘G‘H‘I‘J‘K‘ﬂ
LV, 16 A Sily Furat Méretek (mm)
2P +F 0110 |70 |70 |35 (762| / | / |8 |8 |37 |36 |89 |45|88 |42 (kg) A‘B‘c‘ﬂﬂnd“"‘g E‘F‘G‘HF‘J‘K‘“L
LV, 16 A
3P+F 0140 |70 |70 |35 (762| / | / |8 |8 |43 |36 |97 45|89 |42
2P+F | 0.140 | 70 | 70| 35 |76.2| - | - | 42| 84| 84 | 42|39 | 83 |45 | 90 725
3P+N+F | 0165 |70 70|35 (762 / | / |84 |84 |43 |37 |106[45]|91 |42
WV.32A 3P+F [ 0.165| 70 | 70 | 35(76.2| - | - | 42| 84| 84| 43|41 | 98|45 |93 | 81
3P+N+F | 0.195 | 70 | 70 | 35 (76.2| - | - | 42| 84| 84| 43 | 41 | 99 |45 | 91 865
2P +F 0220 |70 [ 70 |35 |762| - | - | 84 | 94 | 54 | 45 | 117 | 4.5 | 100 | 4.2
Lv,32A
3P+F 0220 |70 [ 70 |35 |762| - | - | 84 | 94 | 54 | 45 | 117 | 4.5 | 100 | 4.2
2P+F | 0240 | 70 | 70| 35 |76.2| - | - | 42| 84| 94 | 54 | 50 |113|4.5 | 101 [94.5
3P+N+F 0255 |70 [ 70 |35 |762] 8 |36 | 84 | 94 | 54 | 46 [125] 4.5 [ 102 | 4.2
3P+F [ 0240 | 70 | 70| 35(76.2| - | - | 42| 84| 94| 54|50 |113| 45 [101(945
3P+N+F | 0.270 | 70 | 70 | 35 (76.2| 8 | 36 | 4.2| 84 | 94 | 54 | 51 [120| 4.5 | 103 | 101
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Hypra® IP 44, IP 66/67-55

raépitheto csatlakozdaljzatok megfordithato dobozzal

Geometriai méretek

IP 44 ELV 16 és 32 A - IP 44, IP 66/67-55 -

Geometriai méretek
IP 44 - LV 16-tol 63 A-ig, IP 66/67-55 - LV 16 és 32 A, IP 66/67 - LV 63 A

LV16 A
E A fém doboz tartalmaz: D
ad 4 -2 fold érintkez6t és egy E s ge il dolnos
kiils8 érintkez6t % X | o ZA RV tartalmaz 2 csatlakoztatott
T \oo 1 pantot a fém N 2+ fold érintkez6t
cspatlakozéal'zat I "% I A fém doboz tartalmaz:
ol g fb’ldeléséhezJ T : | -2 csatlakoztatott fold
‘ erintkezot és egy kilso
o "o ‘ -eﬁﬁ-t-kei-e—t ; )
‘ -1 pantot a fém aljzat
A ‘ foldeléséhez
A |
ol < ‘
Raépithetd c6 o ‘ o
csatlakozdaljzatok =>| Anyag Suly Furat Méretek Sm- !
Beépithetd (kg) |A1|[A2 | gd| A | oT| B cC|D E |szelence ‘
csatlakozoaljzatok v, ‘
1P 44 - ELV 16/32 A ‘ =
2P | Mianyag [ 0115 [ 51 [ 68 [ 4.2] 64 ] 53] 74 [106] 58 | 20 [M25 : [ ‘
IP 44 és IP 66/67-55 - kisfesziiltség 16 A |
Mdanyag | 0.115 =
2P +F 51| 68 | 42| 64| 53| 74|106|58 | 20 | M20
Fém | 0.400
3P+F Mianyag | 0.160 Réaépithets ->
Fem | 0.520 68 | 68 | 42| 85| 53| 96122 60 [ 22| M20 csatlakozoaljzatok Anyag Suly Furat Méretek
Beépitheto 1
Waanyag | 0160 Beépithets y (kg) A‘B‘H C‘D‘E‘F‘G‘I‘J‘K‘X‘Y‘Z
3P+N+F 68 | 68 | 42| 85| 53| 96|122| 60 | 22 |M20 s
Fém 0.520 16 A
Mdanyag | 0.330
2P +F 145\ 74 |5.3(182| 86 (22(3475 | 4 | - | - | - [M20
Fém 0.830
3P+F Mg B 175|88 |5.3(212|100(22(40| 77 | 4 M20
" I N I i
IP 44, IP 66/67-55 - LV 32 A Fem | 0.980
Vak opcionalis Maanyag | 0.440
| rogzitéhelyek 3P+N+F 175|88 |5.3(212|100(22(40|77 | 4 | - | - | - |[M20| -
5 9 Fem | 0980
A fém doboz tartalmaz: T
-2 fold érintkez6t és egy
kill6 erintkezot 2P +F Dt Bere 234(117|5.3270|130(30 [50{110| 4 M25
-1 pantot a fem * Fém | 1730 ' N ’
csatlakozoaljzat 0470
o ;7 Mianyag L
© fldelésehez 3P+F 234(117|5.3/270[130(30 (50110 4 | - | - | - |M25| -
Fém | 1.730
Manyag | 0.670
3P +N+F 234(117|5.3270(130(30 [50(110| 4 | - | - | - |M25| -
Fém | 1.730
63A
Mianyag | 2.000 152
2P +F : 260 6.3300|170(40 | - [150| 8 |50 |70 [M32| - |M20
Réépl”(hetlﬁ i 5 . c6 Fém 4.300 157
csatlakozoaljzatok -> Anyag Suly Furat Méretek Tém- Mianyag | 2.000 152
Beépithetd kg) | A A3 | oT | B| C | D | E |szelence 3P+F 260 6.3(300|170/40 | - [150| 8 |50 |70 [M32| - |M20
csatlakozéaljzatok Fem | 4.300 157
IP 44 és IP 66/67-55 - LV 32 A Mianyag | 2.000 152
i T 3P+N+F a0 260; 6.3[300[170(40| - [150| 8 |50 |70 |[M32| - |M20
(Ganyag | 0. Fé .
2P +F 90 | 125 | 53| 102 162 | 90 | 26 | M25 e
Fém | 0.910
Manyag | 0.340
3P+F 90 | 125 | 53102 162 [ 90 | 26 | M25
Fém | 0.910
Mdanyag | 0.340
3P+N+F 90 | 125 | 53102 162 [ 90 | 26 | M25
Fém | 0.910
36
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Lllegrand
Hypra® |P 44, IP 66/67-55

raépitheto csatlakozoaljzatok

Hypra® IP 44

beépitheto csatlakozodugok és megfordithaté dobozok

Kiilso csavarok rozsdamentes acélbol - Nikkelezet érintkezokkel

Kiilso csavarok rozsdamentes acélbol - Nikkelezett érintkezok

IP44-LV63A Beépithetd csatlakozédugok (dontdtt)
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 25 mm? rrerev
130 120 IP 44: 1LV 16,32 és 63 A
4 5° Maximalis vezeték keresztmetszet:
| e 16 A: 1 x 2,5 mm? Frerev
_ } —I> e 32 A: 1 x 6 mm? #Rerew
® 63 A: 1 x 25 mm? merew
R T
< N
o| O -
~| N
N < e e
[y
- )
w
o) w
- 7
M20 30
-l
Fix 117 181
273
Anyag sily (kg) Saly Furat ‘ Méretek
spar Wienves 145 [kg) | A | B |gT [oD| G |H | C|D|E|F]|I
* Fem 4.95
G Mdianyag| 0.140
3PsNsF | Uanyag 1.5 2P +F E 9% | 62 | 45|40 | - | - |104] 72 | 121| 78| 6
Fém 5 Fém | 0.530
Mdianyag| 0.160
IP 66/67-k|sfeszultseg 63 A 3P+F = s 109 | 83 | 4.5 | 40 - - | 120 | 94 | 135 | 86 6
130 120 ,
| » ® Manyag| 0.190
M2 4 5 3P+N+F by 1098 | 45|40 | - | - [120] 94 |139] 86 | 6
_ = Fém | 0.690
- [ E— LV-32A
Mlanyag| 0.280
2P +F 149 | 90 |55 | 40 | - | - | 160|101 [ 176|111 | 6
Fém | 0.950
< Mdianyag| 0.280
ol @ _ - 3 B 3P+F - 149 | 90 |55 | 40 | - | - | 160|101 [176| 111 | 6
N[ s . Fém | 0.950
B 25
Mianyag| 0.320
@ 3P+N+F 149 | 90 |55 | 40 | - | - | 160|101 | 174|108 | 6
& Fém | 1.000
LV-63A
3 ]
| | 2P +F Mianyag| 0.560 | 163 | 93 | 6.5 | 80 | 42 | 62 | 183 | 113 | 221 | 120 | 8
50
MA«»P\M 30 . Manyag| 0.630
EA 3P+F - 163 | 93 | 65| 80 | 42 | 62 | 183|113 | 221|120 | 8
271 Fém | 2.230
a Mdianyag| 0.690
saly (kg) 3P+N+F 163 | 93 | 65| 80 | 42 | 62 | 183|113 | 221|120 | 8
—— Fém | 2.450
2P +F 1.500
3P+F 1.550
3P+N+F | 1600 Megfordithato dobozok raépitheto csatlakozodugokhoz
LV16 A
IP 66/67 - LV 125 A Mianva Fém
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 70 mm? merev yag
B 415
170 230 ?4.2 4
M50 _5_3,‘ M20 8 |, o
LV ‘/% | | -+ ‘
i i ] —
B —— g Il .
0 Ol Oj ‘ H
© L 1 i
‘ ®
w
o H -0 ! Q
ol 9 S |
o N
ol X y ) Témszelence /F: A1 E_|[XT6mszelence
- S \ & Fix A
Fix A1 és Fix 68
1 | N\
Yy - =3 e A ?dl .
AN yag kg A|AM| B|C E |Tomszelence
140 40 + M 0.085 20
uanya .
70 262 2P+F I 64 | 51| 74106 1  M20
Fix 152 % Fém 0.250 22
' 3P+F M(ianyag 0.110
: 85 | 68 | 96 (122 22 M20
Suly (kg) 3P+N+F Fém 0.360
3P+F 35
3P+N+F 3.7
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Hypra® |P 44

beépitheto csatlakozodugok és megfordithato dobozok

Hypra® |p ¢6/67

régzitheto csatlakozodugok és megszakito kapcsolds aljzatok

Megfordithato dobozok raépitheto csatlakozodugokhoz

LV32A
csatlakoztatott fold érintkezdvel ég 1 kiilsd ArintkezAvel felszerelve
Fém Mianyag
102 102 | 62.5
B om0 —
Ok
"
& NE
NI —
2 x 2|
[
@
w
Q
& J
h i»—<
M25 /! 26
Fix 90
Anyag | Suly (kg)
Miianyag 0.240
Fém 0.650
LVé63 A

csatlakoztatott fold érintkezovel es T Kulso erintkezovet fetszeretve

120
i— ' )
<
Q&
ANl x
w
el
w
4 ¢ S
&
& | | A Sly (kg)
nyag | Suly (kg
M20 / ‘ 50 \ M32 30 Mianyag | 0.67
Fix 117
Rdgzitheto csatlakozodugok
IP 66/67-55 - LV 16 és 32 A
Maximalis vezeték keresztmetszet:
e 16 A: 1 x2,5mm? rrerew
® 32 A: 1 x 6 mm? rrerev
cG
Saly | A/B | c/D F G H Tém- ] oX
szelence
16 A
2P+F 0.188 | 84 72 87 126 34
3P+F 0.257 | 84 72 95 134 34 M20 | 43 17
3P+N+F| 0297 | 84 72 100 141 34
32A
2P+F
PIPE 0.370 | 110 98 107 168 39 v | me -
3P+N+F| 0413 | 110 98 113 168 39
38

‘ tempra.indd 38

Beépitheto csatlakozodugok

Kiils6 csavarok rozsdamentes acélbdl - Nikkelezett érintkez6k

IP 66/67 - 63 A

Rogzithetdé a 0538 89 kat. szamu dobozra
Maximalis kabel csatlakozas: 1 x 16 mm? merev-

?80to @95 5.6
- |
@ gl! Q 2P+F
3P+F
114.3 38| 97 ‘ 77 3P+N+F

IP 66/67-125 A
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 50 mm? merev

Furat
? 100 to @ 120 065

146
124

2 ||, 12 ‘ T%J

3P +F
3P+N+F

Suly (kg)

0.490

0.548
0.610

Saly (kg)

1.00

1.15

Raépitheto csatlakozoaljzat szakaszolo kapcsoldval

IP67-LV125A

IP 67 az IEC és EN 60529 alapjan
Icc 10 kA az IEC és EN 60309 alapjan

Beépithetd csatlakozobaljzat: IK 09 az IEC és EN 62262 alapjan

Kiils6 csavarok rozsdamentes acélbol

230
-6 254
e 10
AN
50° L)
le—|
== AN
38 (M40)
41 (M50)
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Hypra® |p 44, IP 66/67-55 és IP 66/67 egyenes és haijlitott csatlakozédugék

LV 16-tol 125 A-ig és ELV 16 és 32 A

Miiszaki jellemzok

Egyenes csatlakozodugok IP 66/67

Kiilsé csavarok rozsdamentes acélbél - Nikkelezett érintkezék LVé63 A LV125A
Maximalis vezeték keresztmetszet: 0 9
o [V16A:1x25mm? ®@ 0 =
= )
o | V32A:1x6mm?
e V63 A:1x16 mm?
e [V125A: 1 x50 mm?
e ELV 16/32 A: 1 x 10 mm? rugatrres
g
Geometriai méretek
p p IO
Egyenes csatlakozodugok IP 44 O
LV és ELV ELV 63 A ]
16/32 A 1135
[ 9 9131
_ Sualy
98 069 (kg) ] Sily
2P+F 0.620 16-26 (kg) 2
. 3P+F 0.680 18.5-29 3P+F 1.5 24-48
- B . 3P+N+F | 0.750 20.5-32 3P+N+F | 1.7 28-48
— g
[] Hajlitott csatlakozédugok IP 44
D O LV és ELV LV63 A
16és32A
D
- Q _ o)
Saly Méretek (mm) N N/
[ aovs | B 4 8" 0 % ol Lo Q
LV16A - . " .
Mianyag | 0.150 <
2P +F Fém. | 0s50| 135 || 10007157 & -1 < §_1
Gumi | 0205 | 135 | 100 60 61 8-15
Mianyag 0.175 l:l —
: 139 | 103 65 60 8-15
3P +F Fém 0.425 = = O
Gumi | 0260 | 139 | 103 68 66 8-15 D |
Miianyag | 0.210 E l.c
Pofan = 0Eas | 154 | 118 73 66 10-18 D ===
Gumi | 0300 | 154 | 118 77 72 10-18 ) .
IV32A ‘ Jnyan ‘ Saly ‘ Méretek (mm) ‘ o
Mlanyag | 0.260 | . | 4 78 70,5 10-18 "9 | A | B ] E]D]E
2P +F Fém 0.645 : - LV16A -
Gumi_ | 0360 | 164 | 119 81 76,5 10-18 Mdanyag | 0.145 | . | 100 |295 100 | 55 8to 15
Mlanyag | 0260 |,/ | 419 78 70,5 12-22 e o
Pl e i ! - Gumi_| 0230 | 136 | 100 | 295 | 100 | 61 8to 15
Gumi_ | 0360 | 164 | 119 81 76,5 12-22 Mdanyag | 0.185 | o | 105 | 335 | 105 | 0 8t0 15
Mlanyag | 0300 | ;0 | 5 86 77 12-22 e o
Pallar o WS - Gumi_| 0290 | 141 | 105 | 335 | 105 | 66 8to 15
Gumi | 0415 | 170 | 125 89 83 12-22 Mdanyag | 0220 | o0 | 100 | 375 | 114 | 6 10t0 18
e P +N+F Fém | 0.585 :
par Mianyaq | 0580 | 255 | 1885 - i T Gumi | 0330 | 150 | 114 | 375 | 114 | 72 10t0 18
Gumi | 0900 | 255 | 1885 | - 110 16-26 k2 .
Tol Mdanyag | 0.640 | 255 | 1885 | - 102 18.5-29 Mdanyag | 0275 | o | 114 | 395 | 116 | 705 | 10t018
Gumi | 0980 | 255 | 1885 | - 110 18.5-29 2 Rm || 074
P aNar | Mionvag | 0700 | 255 | 18s5 - T T Gumi_| 0390 | 161 | 116 | 395 | 116 | 765 | 10to18
Gumi | 1.050 | 255 | 1885 | - 110 20.5-32 Mdanyag | 0275 | o | 116 | 395 | 116 | 705 | 121022
ELV 16/32 A 3P+F Fem_ 0.745
P [ Mionyag | 0180 | 142 | 107 | 62 | 55 | s Gumi_| 0390 | 161 | 116 | 395 | 116 | 765 | 12t022
Mianyag | 0320 | 00 | 1) | 445 | 122 | 77 1210 22
BP+N+F Fém 0.790 : °
L Gumi | 0435 | 167 | 122 | 445 | 122 | 83 12t0 22
Egyenes csatlakozodugok IP 66/67-55 V63 A
2P +F Fém | 0.100 | 2435] 177 | 51 168 | 102 16 t0 26
LV 16/35 A . Fém 1.150 | 2435 177 | 51 168 [ 102 18.5 to 29
; , + Gumi | 1.080 | 2435 177 | 51 168 | 110 | 18.5t029
> - sal Méretek (mm
50 ‘ ka) ‘ A (mm) ] Fém | 1250 | 2435] 177 | 51 | 168 [102 | 205t032
S| 16A 3P+N+F Gumi | 1.100 | 2435 177 | 51 168 | 110 | 20.5t032
2P +F 0.165 135 725 | 8-15 ELV16/32A
- 8 3P+F 0.195 139 81 8-15 2P ‘ Gumi ‘ 0.250 ‘ 131 ‘ 107 ‘ 30 ‘ 107 ‘ 61 ‘ 8.5 to 22
3P+N+F | 0220 154 | 865 | 10-18
0] 32A - q 5
_] l_ oor 080 T A T Haijlitott dugok IP 66/67-55
L] 3P+F 0.280 164 | 945 | 12-22 LV 16-32 A - miianyag
B 3P+N+F | 0325 170 | 101 12-22
: Saly | Méretek (mm) 0
kg |A|B|cC|D
16A
2P+F 0.165 [136]72.5[29.5[100]  8-15
. 3P+F 0.195 |141] 81 [33.5[105] 8-15
3P+N+F| 0.220 |150/86.5/37.5114] 10-18
32A
2P+F 0.280 [161]94.5[39.5[116] 10-18
3P+F 0.280 |161]94.5(39.5[116] 12-22
3 ™ 3P+N+F| 0325 |167|101|44.5]122] 12-22
D =™
39
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Hypra® IP 44, IP 66/67-55 és IP 66/67 hordozhaté csatlakozodaljzatok

LV 16-125 A és ELV 12-32 A

Miiszaki jellemzok

Kiils6 csavarok rozsdamentes acélbdl - Nikkelezett érintkez6k
lcc 10 kA az IEC 60309-1 alapjan

Geometriai méretek

Hordozhato csatlakozoaljzat IP 44 - LV és ELV 16 - 32 A
Maximalis vezeték keresztmetszet:

e LV 16 A: 1 x 2.5 mm? regeatras

o[ V32A:1x6mm?r

e ELV 16/32 A: 1 x 10 mm? regatrras

D
%]
’4—»
@

\
A

<l H i
| | |
Y 7 ‘
T ‘ b
B €
LV63 A
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 16 mm? rugalmas
01
[o o]
<
[
B
A Saly Méretek (mm) o
™% kg | A | B | C | D
LV16A
Mianyag | 0.170 | 147 | 545 74 | 55 8-15
2P +F
Gumi | 0.250 | 147 | 58 74| 61 8-15
Mdanyag | 0.200 | 151 | 615 | 81 | 60 8-15
3P+F
Gumi | 0.285 | 151 | 65 81 | 66 8-15
Mlanyag | 0.245 | 172 69.5 90 66 10-18
3P+N+F
Gumi | 0335 | 172 | 725 9 | 72 10-18
LV32A
Mianyag | 0.300 177 71 93 70.5 10-18
2P +F
Gumi | 0.400 | 177 | 745 93 | 765 10-18
Mdanyag | 0.300 | 177 | 71 93 | 705 12-22
3P+F
Gumi | 0.400 | 177 | 745 93 | 765 12-22
Mdanyag | 0.350 | 183 | 775 | 100 | 77 12-22
3P+N+F
Gumi 0.475 183 80.5 100 83 12-22
LV63A
Mdanyag | 0.700 | 273 | 96 119 - 16-26
2P +F
Gumi | 1.200 | 273 | 110 124 - 16-26
Mianyag | 0.770 | 273 | 96 119 - 18.5-29
3P+F
Gumi | 1.300 | 273 | 110 124 - 18.5-29
Mianyag | 0.830 | 273 | 96 119 - 20.5-32
3P+N+F
Gumi | 1.400 | 273 | 110 124 - 20.5-32
ELV16/32A
2P /3P Mianyag | 0.190 | 148 | 545 74 | 55 8.5-22
2P Gumi | 0.240 | 148 | 58 74| 61 8.5-22
40
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Hordozhato aljzat IP 66/67-55 és IP 66/67

LV16-32A LV63 A
Maximalis vezeték keresztmetszet: Maximalis vezeték
o LV16A:1x25mm? rugalmas- keresztmetszet:
o LV32A: 1 x 6 mm? regatrras o 1 x 16 mm? rugatmes
_ e
- | \
N4l ‘;
B c ‘
Suly Méretek o
Anyag | (kg) A | B | C
LV16A
2P +F MUanyag | 0.180 150 72.5 75.5 8-15
3P+F M(anyag | 0.215 154 81 86 8-15
3P+N+F | Mianyag | 0.275 169 86.5 89 10-18
LV32A
2P +F M(ianyag | 0.320 179 94.5 99 10-18
3P +F Mtanyag | 0.320 179 94.5 99 12-22
3P+N+F | Mdanyag | 0.375 185 101 105 12-22
LV63A
2P +F Mtanyag | 0.780 278 113.5 119 16-26
3P +F MUanyag | 0.850 278 113.5 119 18.5-29
3P+N+F | Mianyag | 0.910 278 113.5 119 20.5-32
LV125 A
Maximalis vezeték keresztmetszet: 1 x 50 mm? rugalmas
<
©
(3o}
Suly
(kg) 2
125 A
3P+F 1.8 24-48
3P+N+F 2.0 28-48
IP 55: csatlakoztatva
garantalt gydrd
racsavarasa nélkil
a véddésapka
raforditasaval
IP 55:
csatlakoztatas

és a véddsapka
racsavarasa
nélkil

IP 66/67:

¢ csatlakoztatva

Y garantalt, a gydrl
racsavarasaval
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jegyzetek:

41
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Kovessen minket

www.legrand.hu

www.youtube.com/legrandhungary

L1legrand’
Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi Ut 6/B
Tel.: 06-1/505-8510
Fax: 06-1/505-8542

Kiadva: 2015.aprilis

Legrand Zrt.

6600 Szentes, Ipartelepi at 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200
Fax: 06-63/510-210

Szakmai vevoszolgalat
4 zoldszam: 06-80/204-186

A kataldgusban taldlhaté esetleges nyomdai hibakért, illetve a kiadast kévet6, www.legrand.hu
termékekkel kapcsolatos valtozasokért felelésséget nem vallalunk. szaktanacsadas.hungaryfdlegrandgroup.hu
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