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amazon alexz

You're ready to use Alexa,
some things to try:

HOME+ SE(

“Alexa, what's the weather today?"

£ Downloac
& App
"Alexa, play some jazz music”

» GET ITON
Goog| “Alexa, set a timer for 20 minutes'

Go to the store ar To learn more and access additional
the Home+ Set  gdownload the Amazon Alexa App on Go
App Store

Classe 300EOS with Netatmo a kaputelefonok legUjabb
generacidjat képviseli, magaba integralva napjaink
technologiai innovacidit. A beépitett Amazon Alexa
hangasszisztens szolgaltatassal szébeli utasitdsokkal
aktivalhatok kaputelefon funkcidk, illetve kérdezhetéek le
informaciok.

Az okostelefon alkalmazasba atiranyitott hivasok
értesitések, vezérlesi lehetdésegek, kombinalva a Netatmo
Security valasztékkal tovabbi felhasznaldi élményekhez
juttatja a felhasznaldkat.

MyHOME okosotthon funkciok integralasa is megvaldsult.

CLASSE
BOO Netatmo Security

Tobb mint kaputelefon, o
nyisson egy intelligensebb vilagra

KAPUTELEFON & OKOSOTTHON ATJARG| 467
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Professzionalis kaputelefon szettek PROFESSIONAL

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

= [ . |
BT-363915 -

fekete kaputablaval

= SCS buszos (2-vezetékes) technoldgia
Az eszkozok azonositdsa cimzéssel torténik.
Polaritasfiiggetlen bekotés.
Kéteres, csavart érparas kabelre felflizheté minden

Csom. |Kat.szam Video-kaputelefon szett - PROFESSIONAL
2 vezetékes (SCS busz)
LINEA 3000 + CLASSE 300E0S

Gsszetevd biztositva az jelatvitelt és a tapellatast. FULL alexa | built-in ))) Wi-Fi
Rugalmasan bévithetd, kompatibilis a nagyobb EXPANDABILITY —
BTcino rendszer 8sszetevdivel. 1 BT-  Teljes, egylakasos kiszerelés

363915 Egyszer(en bévithetd kétcsalasos rendszerré.

Szett tartalma, jellemzgi

- LINEA 3000 kaputabla (BT-343093), fekete

- CLASSE 300EOS beltéri egység (BT-344842)
- moduléris BUS/SCS tapegység (BT-346050)

- kiegészit6 relé kaputablahoz (BT-346250)

- beépithetd proximity jeladd szett (BT-348261)
- proximity jeladé szett, kulcstarté (BT-348260)

2-vezetékes (SCS) technoldgia, melyben a beltéri
egység a helyi WiFi halézatra csatlakoztathato,
ezaltal a beépitett Amazon Alexa szolgaltatasainak
kozvetlen elérésére, tovabba okostelefonon
keresztiili tdvvezérlésre van lehetdség.

Abeltéri egység 5" '-os érintéképernydvel, vertikalis
LCD kijelzével rendelkezik. Hang kommunikacio

kihangositassal torténik, valamint izenetrogzité
is bekapcsolhatd. Beépitett az Amazon Alexa
hangasszisztens szolgaltatasa (angol, német,

francia, spanyol, olasz nyelveken), mellyel
kaputelefon és okosotthon funkciok vezérelhetdk,
built-in de emlékeztetdt is felmondhatunk, vagy hireket
is lekérdezhetlink. A beltérik szama tovabbi
| 4db, professziondlis, 2-vezetékes rendszerhez
EHE tartozé egységgel bévithets, melyek kézott is
intercom /- kezdeményezhetd hanghivas (intercom).

Kiiltéri egységként, a LINEA 3000 kaputabla,
része a szettnek, fekete szinben, ellenallé zamak

= HOME + SECURITY alkalmazasroél elérhetd Gtvozetbdl készilt elélappal, széles latdszogu
kameraval, fehér hattér-vilagitasu névtablaval,

kaputelefon és riasztérendszer funkciok ... O cra S hat ) ASNLS ,
2 2 P54/ proximity olvasoéval és a hozza tartozo beléptetést
Az alkalmazas haszndlata

alexa
SN

w CLASSE 300EOQS tobb mint kaputelefon
Kézvetlenil elérhetéek benne, az Amazon Alexa szolgaltatasai,
tovabbd a MyHOME buszvezetékes okosotthon technolégia,
melyben a lokalis okosotthon kijelzé és a kézponti egység
feladatkorét latja el.

A S e B AL szolgélé jeladd szettel (kulcstartd, vagy beépithetd

Tavolrél is vezérelhet6vé valnak a kaputelefon f6 funkcidi @ ['Iogg:(aHszink]élz_:[géfseéuribfénggbEF;;ryO-X\I/r:étyylgztlﬁadfég,OS
hasznalatra konfiguralhaté. Falon kivil, vagy

[hivasok fogaddsa, zarnyitas, kaputabla kamerajanak aktivala-
kiegészitékkel siillyesztetten is szerelhetd,

sa, eseménynaplé megjelenitése, rendszerhez csatlakoztatott
végrehajté elemek aktivalasa). részletek az 475. oldalon.

Védettség: IK10, IP54

Az alkalmazés lehet6séget ad arra is, hogy feluigyeljik
a .Netatmo Security” érzékel6ket, kamerakat, fokozva
otthonunk biztonsagat, fogadva az eszkézok riasztas
jelzéseit. Ezen koncepcidba illeszkedik a kiltéri kamera
képének megjelenitése is (részletek a 458. oldalon).

= DOOR ENTRY applikacio

A Legrand altal fejlesztett
HOME+SECURITY
okostelefon alkalmazashoz
is tarsithatjuk eszkoziinket.

(L= ‘ Kizardlag alapvetd kaputelefon funkcidk tavoli elérhet6ségét
teszi lehet6vé, melyek kozil kiemelendd a hivasok fogadésa.

A CLASSE 100-as sorozat Wi-Fi képes terméke a
.Door Entry CLASSE100X" applikaciéhoz kapcsolddik.
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PROFESSIONAL Professzionalis kaputelefon szettek
2-vezetékes, SCS buszos technolégia
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szlirke kaputablaval

Csom.
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T-364614

5 @j

Kat.szam Video-kaputelefon szett - PROFESSIONAL

2 vezetékes (SCS busz)
LINEA 3000 + CLASSE 100X16E
) Wi-Fi
BT-  Teljes, egylakasos kiszerelés
364614 Egyszerlen bdvithetd kétcsaldsos rendszerré.

—
wi-fi

intercom

IP54

Szett tartalma, jellemzai

- LINEA 3000 kaputabla (BT-343091), sziirke

- CLASSE 100X16E beltéri egység (BT-344682)

- moduléris BUS/SCS tapegység (BT-346050)

- kiegészitd relé kaputablahoz (BT-346250)

- beépithetd proximity jeladd szett (BT-348261)

- proximity jeladé szett, kulcstarté (BT-348260)

2-vezetékes (SCS) technolégia, melyben a beltéri
egység a helyi WiFi halézatra csatlakoztathato,
ezaltal okostelefonon keresztili tavvezérlésre van
lehetdség.

A beltéri egység 5'-os LCD kijelz6vel rendelkezik.
Hangatvitel kihangositassal torténik, de beépitett
.Teleloop” funkcioval a nagyothallok kompatibilis
késziilékével is képes kommunikalni.

Beépitett WiFi modulnak koszonhetden hivas
atiranyitast és tavvezérlést tesz lehet6vé

(hivasok fogadasa, zarnyitds, kaputabla
kamerajanak aktivaldsa, rendszerhez
csatlakoztatott aktudtorok aktivalasal.

Elélapi két mechanikus nyomégomb szolgal a
hivasok fogadasara és bontasara.

Harom, eldre beallitott, érintégombbal vezérelhetd
az elektromos zar nyitasa, kapcsolhaté a vilagitas,
vagy aktivalhato a kaputabla kamerija.

Tovabbi négy érintégomb igény szerint
programozhaté tovabbi kaputelefon funkcidkra
(intercom, tovabbi ajtézar nyitasa ...)

Oldalsé forgatégombokkal tovabbi beallitasokat
végezhetiink. A beltérik szama tovabbi 4db,
professzionalis, 2-vezetékes rendszerhez

tartozo egységgel bdvithets, melyek kozott is
kezdeményezhetd hanghivés (intercom).

Kiiltéri egységként, a LINEA 3000 kaputabla,
része a szettnek, szlirke szinben, ellenalldé zamak
Otvozetbdl készilt elélappal, széles latdszogu
kameraval, fehér hattér-vilagitasu névtablaval,
proximity olvasdval és a hozza tartozo beléptetést
szolgélé jeladd szettel (kulcstartd, vagy beépithetd
formaban). Legfeljebb 20 db proximity jeladd
(125kHz) kezelésére képes. Egy- vagy kétlakdsos
hasznalatra konfiguralhaté. Falon kivil, vagy
kiegészitékkel sillyesztetten is szerelhetd,
részletek az 475. oldalon.

Védettség: IK10, IP54

A Bticino altal fejlesztett

DOOR ENTRY CLASSE 100X
okostelefon alkalmazashoz
is tarsithatjuk eszkoziinket.

Csom.

e

(SN

BT-364612

szlirke kaputablaval

Kat. szdm

BT-
364612

Hﬂ [ E'lﬂ
intercom

BT-
364232

Video-kaputelefon szett - PROFESSIONAL
2 vezetékes (SCS busz)
LINEA 3000 + CLASSE 100V16E

Teljes, egylakasos kiszerelés
Egyszerien bdvithetd kétcsalasos rendszerré.

Szett tartalma, jellemzai

- LINEA 3000 kaputabla (BT-343081), sziirke
- CLASSE 100V16E beltéri egység (BT-344672)
- modularis BUS/SCS tapegység (BT-346050)
- kiegészitd relé kaputablahoz (BT-346250)

2-vezetékes (SCS) technoldgia

A beltéri egység 5'-os LCD kijelz6vel rendelkezik.
Hangatvitel kihangositassal torténik, de beépitett
.Teleloop” funkcioval a nagyothallok kompatibilis
késziilékével is képes kommunikalni.

El6lapi két mechanikus nyomdgomb szolgal a
hivasok fogadasara és bontasara.

Harom, eldre beallitott, érintégombbal vezérelhetd
az elektromos zar nyitasa, kapcsolhato a vilagitas,
vagy aktivalhaté a kaputabla kameraja.

Tovabbi négy érintégomb igény szerint
programozhaté tovabbi kaputelefon funkcidkra
(intercom, tovabbi ajtézar nyitasa ...)

Oldalso forgatogombokkal tovabbi beallitasokat
végezhetlnk.

A beltérik szama tovabbi 4db, professzionalis,
2-vezetékes (SCS) rendszerhez tartozé egységgel
bévithetd, melyek kozott is kezdeményezhetd
hanghivas (intercom).

Kiiltéri egységkeént, a LINEA 3000 kaputabla,
része a szettnek, szlirke szinben, ellenallé zamak
Gtvozetbdl késziilt elélappal, széles latdszogl
kameraval, fehér hattér-vilagitasu névtablaval.
Egy- vagy kétlakdsos hasznalatra konfiguralhaté.
Falon kivil, vagy kiegészitékkel silillyesztetten is
szerelhetd, részletek az 475. oldalon.

Védettség: IK10, IP54

AUDIO-kaputelefon szett - PROFESSIONAL
2 vezetékes (SCS busz)
LINEA 3000 + CLASSE 100A16M

Teljes, egylakasos kiszerelés
Egyszerien bdvithetd kétcsalasos rendszerré.

Szett tartalma, jellemzai

- LINEA 3000 audio kaputabla (BT-343071), sziirke
- CLASSE 100A16M beltéri egység (BT-344282)

- moduléris BUS/SCS tapegység [BT-346040)

2-vezetékes (SCS) technoldgia

Beltéri egység: Kihangositassal
Tovabbirészletek a 479.oldalon.

Kiiltéri egység (kaputabla):

Ellenallé zamak otvozetbdl késziilt elSlappal.
Tovabbirészletek a 481.oldalon.
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Professzionalis kaputelefon szettek kiegészitoi

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

PROFESSIONAL
SOLUTIONS

2 WIRES SYSTEM

2 VEZETEKES RENDSZER
BELTERI EGYSEG CLASSE 300E0S

Elolnézet

LED-es értesités

Wi-Fi kapcsolat
Eszkéz informacio
Cseng6hang némitas

Erintéképernyé

5" -0s LCD kijelzd,
figg6leges orientacidval

Erintégomb

Kaputabla, vagy kiils6
kamerakép megtekintéséhez

Erintégomb

kihangositott
hivasfelépitéshez és
bontashoz

Hatulnézet

Kivehetd, egyszeriien szerelhet6

Mikrofon

sorkapcsok csavaros bekotéssel
(BUS-MH] = MyHome okosotthon rendszer
csatlakoztatdsahoz
(5M-1) = Csengd csatlakoztatasahoz
(=) =Ajténal elhelyezett csengdnyomd
bekotéséhez

@ “Safe Door Lock” funkciét

oM 21 Oy

engedélyezd DIP-kapcsold
(ajtényitas csak
hivas kézben lehetséges)

MASTER / SLAVE
allapotot beallité DIP-kapcsold

Manualis beallitas foglalata:
fizikai konfiguratorok (jumperek)

BTICINO

Ve Bor, 231 ™ @ om
WAl (OFF) MASTER (ON)
Made in Italy (o) ] N
2N ﬂ_

fogadasara

MINI-USB aljzat

00:03:50:93:00:36

()

offline firmware frissitéshez

470

Alexa hangasszisztens vezérlégombok
Alexa hangerd +/ -
Alexa kommunikacio inditas
Alexa inaktivalas, vagy
altaldnos mikrofon némitas

KEDVENCEK érintégomb

a leggyakrabban hasznalt tovabbi
kaputelefon funkcid gyors aktivalasara,
pl. interkom, lépcs6haz vilagitas,
kapunyitas...

Nyomaégomb a kaputablédhoz kotott
ajtézar nyitdsahoz

Hangszoro

Mikrokapcsold

kiegészito tapegység
alkalmazédsanak engedélyezésére,
(2-1) kapcsokra

Mikrokapcsolé
buszvezeték lezaras —X|
alkalmazéasanak engedélyezésére

Csatlakozoaljzat a kiegészité
Ethernet adapter kabel
fogadasara (BT-344844)

Kivehetd, egyszeriien szerelhetd sorkapcsok
csavaros bekotéssel
(2-1) csatlakozd =

kiegészitd tapegység kabelezésére
(BUS-AV) csatlakoz6 =

a kaputéabla feldl érkezd

2 vezetékes SCS busz bekotésére



PROFESSIONAL

SOLUTIONS

2 WIRES SYSTEM

Professzionalis kaputelefon szettek kiegészitoi

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

Csom.

1

Kat. szam

BT-
344842

alexa | puilt-in
)

H+S
BT-344842

Kiegészitok - PROFESSIONAL

CLASSE 300E0S
video beltéri egység

) Wi-Fi
2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez kothetd.

A helyi halézathoz beépitett WiFi modulon
keresztiil, vagy kiegészité Ethernet adapteren
keresztiil kothetd, ezaltal az Internetre csatlakozast
kovetéen hozzafér a Legrand ingyenes felhd
szolgaltatasaihoz.

Hivasok atiranyithatéak okostelefonra, azaz tavolrél,
is elérhet6vé valnak a kaputelefon funkciok.

Beépitésre keriilt az Amazon Alexa hangasszisztens
szolgdltatdsa. Magyarul nem, de angol, német,
francia, spanyol, olasz nyelveken egyszerien
kommunikalhatunk vele. Tobbek kozt aktivalhatok
vele kaputelefon funkcidk, vagy emlékeztet6t
irathatunk, id6jarasrol érdeklédhetlink, ébresztét
allithatunk be stb.

A jegyzetekhez késdébb akar a képernydn keresztil is
eljuthatunk, hasonldéan egyéb funkciohoz

A legujabb funkcidk a firmware frissitést kovetéen
valnak elérhet6vé.

5"-o0s vertikalis LCD kijelz6je érint6képernyds.

Hang kommunikacié kihangositassal torténik,
valamint tizenetrdgzit6 is bekapcsolhaté.

Egy elélapi nyomogomb szolgal az elektromos
ajtézar nyitasara.

El6lapi kapacitiv nyomégombok szolgalnak a
kamerakép aktivalasra, hivasok fogadasara és
bontasara, kedvenc funkcid gordilékeny elérésére
(pl. tovabbi zar vezérlése, lépcs6haz vilagitas,
intercom kommunikacid).

Jelzéfények informalnak a WiFi halézat
elérhetdségérdl, hivas némitads bekapcsolasarol,
vagy egyéb értesitések érkezésérdl.

A beltérik szama tovabbi 4db, professzionalis,
2-vezetékes rendszerhez tartozd egységgel bévithetd,
melyek kozott is kezdeményezhetd hanghivas
(intercom). Lakason beliil tobb beltéri hasznalata
esetén csak egyetlen konfiguralhaté Wi-Fi elérésre.
Tovabbi informacidt a technikai leirasban talal.

Csengdnyomo bekotésével a kaputablan kivdil,
az ajtonalis van lehetdségiink becsengetésre.

Engedélyezés esetén, a beltéri egység képes
automatikusan beléptetni latogatokat, miutan
becsengettek a kaputablan.

C %

BT-344844

CLASSE 300EO0S
video beltéri egység (folytatas)

Szabvanyos vezeték nélkili kommunikacio:
802.11b/g/n, WEP/WPA/WPA2

Vezetékes Ethernet halézathoz csak kiegészitd
adapterrel csatlakozhat, amely nem része a
csomagnak.

Az eszkoz bedllitdsa, menirendszeren keresztiil,
egyszer(en végrehajthato.

A HOME + SECURITY alkalmazas (egyarant elérhetd
Android és i0S platformokon] hasznalata tovabbi
kényelmet visz mindennapjainkba.

Tavolrolis vezérelhetévé valnak a kaputelefon 6
funkcidi (hivasok fogadasa, zarnyitas, kaputabla
kamerajanak aktivalasa, eseménynapld
megjelenitése, rendszerhez csatlakoztatott
aktudtorok aktivalasa).

Az alkalmazas lehet6séget ad arra is, hogy
felligyeljik a .Netatmo Security” valasztékot
(kiltéri- és beltéri kamera, nyitasérzékeldk, beltéri
sziréna, fistérzékeld), fogadva az eszkdzok riasztas
jelzéseit, fokozhatjuk otthonunk biztonsagat.

Fali régzit6 konzollal szallitva.

Képernyd felbontasa: 1280 x 720

Méretei (mag. szél. mély.): 222 x 121 x 32mm

Kiegészitok - PROFESSIONAL (folytatas)
BT-  Ethernet adapter vezetékes halézathoz

344844 csatlakozokkal szerelt kabel,

CLASSE 300EOS kaputelefon beltéri egységekhez
BT-  Kiegészito tapegység, 27VDC, 600mA

346020 Topoldgiajatél fliggben tapellatas bévitésre.

Bemenet: 230V
Kimenet: 27VDC 1,2 A
Moduléris : 2 DIN modul

Classe 300EQS bemutaté vidednkat megtalélja a
Youtube csatornankon:
https://www.youtube.com/user/legrandhungary
«Tobb mint kaputelefon» cimszo alatt
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Professzionalis kaputelefon szettek kiegészitoi

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

PROFESSIONAL
SOLUTIONS

2 WIRES SYSTEM

2 VEZETEKES RENDSZER

BELTERI EGYSEG CLASSE 100X16E

Elolnézet

Erintégombos
kezelés

—0

Ajtdzar mikodtetés

Kaputéblakitekintés, vagy
kiltéri kamerakép

Lépcs6haz vilagitas
bekapcsolasa

L] LX) ...
Egyedileg beallithatd
érintégomb funkciok:
-interkom

- tovabbi ajtézar

Nyomdgomb
Kihangositott hivasinditas

Hatulnézet

472

Kivehetd,

T 9)

dugaszolhatd
sorkapcsok
csavaros
bekotéssel

Menlrendszer
navigacios joystick
beallitdsokhoz

Mikrokapcsold

DOSSDHDD

° o .
20| 1

Se

buszvezeték lezaras
bekapcsolasara

Mikrokapcsold
kiegészité tapegység

alkalmazaséanak
engedélyezésére

—t . .

[ ]
y

o

ZE

o

l

LLENNY

®

=
. L
1]

LED-es értesitések

Lo
o~

Wi-Fi kapcsolat

JA(

Csengetés némitas

|— Nyomdégomb

ke 0 >
(g bticino (722N
BTICINO -
V.le Borr, 231 o
~ 21100 (VA) ITALY '
3 ® o b |
Made in Italy K
[ X X N J o0do .‘v

-
=

i

[ — |

Hivasok bontasa

MINI-USB aljzat
offline
firmware frissitéshez

“Safe Door Lock”
funkciot engedélyezé
kapcsold

(ajtonyitds csak
hivas kozben
lehetséges)

Manuélis beéllitas helye:
foglalat a fizikai
konfiguratorok
(jumperek] fogadaséra



PROFESSIONAL

SOLUTIONS

2 WIRES SYSTEM

Professzionalis kaputelefon szettek kiegészitoi

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

BT-344652

Csom.

,,,,,,,,

¥t o @ ¥ — @
Q — ~ Q b ~
BT-344672 BT-344682
—0
bhicino

Kat.szam Kiegészitok - PROFESSIONAL

BT-
344652

BT-
344672

BT-
344682

CLASSE 100 sorozat (VIDEO beltéri egységek)

2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez kothetd.
Kommunikéacio kihangositassal
(kézibeszéld mentes).

Elélapi két mechanikus nyomégomb szolgal:

- hivasok fogadasara

- hivas bontasara.

Harom érintégomb tapintasaval:

- kapcsolhatod pl. a kiiltéri vilagitas (konfiguralhato)
- aktivalhatéak a kamerdk (kaputabla/kiils6 CCTV])
- vezérelhet6 az elektromos zar nyitasa

Oldalsé navigacids joystickkel menin keresztil
valtoztathatd a csengetés hangereje, valaszthatunk
csengbhangot, allithatunk egyéb beallitdsokat.

Csengdnyomo bekdtésével a kaputablan kiviil,
az ajtonalis van lehetéségilink becsengetésre.

Némitast jelz6fény mutatja.
5"-0s LCD kijelzével rendelkezik.
Felbontas: 800 x 450px

Szerelhetdség:
- falra: tarté konzollal szallitva

-asztalra: kilon rendelhetd tarté allvany (2x 344692).

CLASSE 100V16B
Vided beltéri egység, (Wi-Fi nélkiil)

CLASSE 100V16E
Video eltéri egység, (Wi-Fi nélkil)

Beépitett ,Teleloop” funkciéval (nagyothalldk
kompatibilis késziilékével is képes kommunikalni)

Tovabbi négy érintégomb, fizikai konfiguratorokkal,
igény szerint programozhaté tovabbi kaputelefon
funkcidkra (intercom, tovabbi ajt6zar nyitasa ...)

CLASSE 100X16E

Vides beltéri egység ) Wi-Fi [l

bhcino

Wi-Fi modullal, amely hivas atiranyitast és
tavvezérlést tesz lehetdvé okostelefonrol (hivasok
fogadasa, zarnyitas, kaputabla/kiilsé CCTV
kamerak aktivalasa, rendszerhez csatlakoztatott
aktuatorok aktivalasa, tovabba firmware frissités is
végrehajthatd).

Hozza kapcsolhato applikacio:
DOOR ENTRY CLASSE100X

.Professional Studio (Office]” funkcid
(becsengedéssel automatikus beengedés)

Beépitett ,Teleloop” funkciéval (nagyothalldk
kompatibilis késziilékével is képes kommunikalni)

Tovabbi négy érintégomb, fizikai konfiguratorokkal,
igény szerint programozhaté tovabbi kaputelefon
funkcidkra (intercom, tovabbi ajt6zar nyitasa ...)

©

BT-344282

Csom.

/
\ 77 L
}T”,,,,'m‘\\-}w Pt 14

BT-344292 \
BT-344232

Kat.szam Kiegészitok - PROFESSIONAL

BT-
344282

BT-
344292

BT-
344232

CLASSE 100 sorozat [AUDIO beltéri egységek)
2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez kothetd.

Cseng6hangok szama: 16
Csengbhang ereje allithaté, némithaté

Csengdnyomo bekotésével a kaputablan kivil, az
ajtonalis van lehet6séglink becsengetésre.

.Professional Studio (Office)” funkcié
(becsengedéssel automatikus beengedés)

Harom érintégomb tapintasaval:

- kapcsolhaté pl. a kiltéri vilagitas (konfiguralhatd)
-aktivalhatéak a kamerak (kaputabla/kiilsé CCTV)
-vezérelhet6 az elektromos zar nyitasa

Tovabbi négy érintégomb, fizikai konfiguratorokkal,
igény szerint programozhaté tovabbi kaputelefon
funkciokra (intercom, tovabbi ajtézar nyitasa ...)

Szerelhetdség:
- falra - tartd konzollal szallitva
- asztalra - rendelhetd: tarté allvany (1x 344692).

CLASSE 100A16E

Audio beltéri egység - kihangositassal
El6lapi két mechanikus nyomégomb szolgal
- hivasok fogadasara

- hivas bontasara.

CLASSE 100A16M
Audio beltéri egység - kézibeszéldvel
Hivas fogadasa a kézibeszéls felemelésével

Kiegészitok - PROFESSIONAL
SPRINT L2 sorozat (AUDIO beltéri egységek)

2-vezetékes BTicino rendszerelemekhez kothetd.

2 funkciogombbal:
- elektromos zar nyitasa
- kiegészité gomb, pl. lépcséhaz vilagitas

Cseng6hang 3 hangerésségszintre allithato.

Cseng6nyomo bekotésével a kaputablan kiviil, az
ajtonal is van lehet6ségiink becsengetésre.

Falon kivili szereléshez

SPRINT L2
Audio beltéri egység - kézibeszéldvel
Méretei [mag. szél. mély.): 194 x 78 x 54,5mm

>

Classe 100X bemutatd vidednkat megtalalja
honlapunkon:
https://www.legrand.hu/termekek/kaputelefonok
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interakcio

Robosztus ©©© Vizmentes, Robosztus
Zamak otvozet P IP 54 védettség IK 10 védettseg

474



PROFESSIONAL

SOLUTIONS

2 WIRES SYSTEM

Professzionalis kaputelefon szettek kiegészitoi

2-vezetékes, SCS buszos technolégia

BT-343091

BT-343081 BT-343091 BT-343093 BT-343071 —
< ® o® <
&) —
BT-350020
BT-348260 BT-348261 BT-343061
BT-343091
Csom.  Kat.szam Kiegészitﬁk - PROFESSIONAL Csom.  Kat.szam Kiegészitt')'k
LINEA 3000 sorozat (VIDEO kaputablak) LINEA 3000 kaputablakhoz
Egy- vagy kétlakdsos hasznalatra konfiguralhato. Esévédd keret
Falon kivili, 2 vezetékes, nyomoégombos panel Méretei (mag. szél. mély.): 194,5 x 106 x 43,5mm
ellenallé zamak 6tvozetbdl késziilt el6lappal, BT- ) o
105°-0s latoszogl kameraval, fehér hattér- 1 343051 szlirke szin(
vilagitasu névtablaval.
Gyenge fényviszonyok mellett fehér LED-ek 1 3483-[]'53 fekete szin(
biztositanak megfeleld latotér megvilagitast a
kamera szamara. Takaré- és rogzitokeret
Elektromos ajtézar kozvetleniil az S+ és S- siillyesztett szereléshez
kapcsokra katheté (18V 4A impulziv, 250mA Sillyesztédobozzal egyitt hasznalhato
tartéaram, max. 30 Ohm). Kiegészitével (kat.szam: BT- . .
346250) nagyobb terhelést jelenté zar/fogyaszté is 1 343061 szlirke szin(
vezérelhet6. BT
Falon kiviil, vagy kiegészitkkel sillyesztetten is 1 3430-63 fekete szin(
szerelhetd.
M,éretei,[mag. szél. mély.): 190 x 100 x 25,65mm Siillyesztddoboz
Védettség: IK10, IP54 Rogzitékerettel egyiitt hasznalhato
LINEA 3000 vided kaputabla o Méretei (mag. szél. mély.): 214 x 117 x 45mm
Proximity olvaso nélkiil 1 350020 Sorothaté mianyag siillyesztédoboz
1 3483-5-81 szlirke szin( eldlappal
Csere alkatrészek
LINEA 3000 video kaputabla LINEA 3000 kaputablakhoz
Proximity olvasoval ; .
Beléptetést szolgalé proximity jeladd szettel (6db Fe_m elOlPE . o L
kulcstartd, 2db beépithetd formaban) széllitva. 1 BT-  Sziirke szind el6lap vide6 kaputablahoz
A be(_apl_tett proximity olvasé legfeljebb 20 db 343082 (kat.szam:343081/91)
proximity jeladé (123kHz] kezelésere képes. BT-  Sziirke szin( el6lap audi¢ kaputablahoz
1 BT- oo ' 343072 (kat. szam: 3430 71)
343091 szlirke szinG eldlappal )
- Proximity jelado szettek
1 o~ fekete szin( elélappal elektromos ajtényitashoz,
343093 PP felhasznalhatd: kaputablahoz
Kiegésziték - PROFESSIONAL 1 . 4582'60 k;ggsst;qgeanlakﬂ édb-os szett,
LINEA 3000 sorozat [AUDIO kaputablak)
BT- beépihetd 2db-os szett,
Falon kivili, 2 vezetékes, nyomdgombos panel 1 348261 Atmérdie: 28mm
ellenallo zamak 6tvozethdl készilt elélappal, Je:
széles latdszogl kameraval, fehér hattér-vilagitasa
névtablaval.
Elektromos ajtozar kozvetleniil az S+ és S-
kapcsokra kothetd (18V 4A impulziv, 250mA
tartéaram, max. 30 Ohm). Kiegészitével (kat.szam:
346250) nagyobb terhelést jelenté zar/fogyaszté is
vezérelhet6.
Egy- vagy kétlakasos hasznalatra konfiguralhatd.
Falon kiviil, vagy kiegészitékkel siillyesztetten is
szerelhetd.
Védettség: IK10, IP54
LINEA 3000 audio kaputabla . o B e
Proximity olvasé nélkiil WWW Tovabbi kaputabla jellemzék megtalalhatok
1 BT- K 8l l ‘*“’”“E"“ honlapunkrél letdlthet6
343071 szUrke szinG eldlappa LINEA 3000 szérdlapunkban
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7

Altalanos szerelési szabalyok
EGYCSALADOS TELEPITES

Szab6é Emma

Classe 300EOS
vagy
Classe 100X16E
346050
(o7 o
i v
=

fenos
B o

A - 12

- Classe 300EOS / Classe 100X beltéri egységek nem igényelnek kiegészité tapellatast, amennyiben
CSAK vided kaputelefon funkcidkra hasznaljuk, melyet az abran lathaté busz topoldgia is mutat.
- Classe 300EOS készilék Alexa hangasszisztens funkcidjanak zavartalan hasznalatahoz,
kiegészitd tapegység hasznalata javasolt
- Lakasonként maximum 5 beltéri egység telepithetd, melyek kozil csak 1 Wi-Fi képes eszkoz allithaté H+S applikacios hivasatiranyitasra

KETCSALADOS TELEPITES

’
| OTTHON 1
| fff Classe 100X 16E

:Wi-Fi 1

BUS!

—— e o o o =

|
|
B -
|

 br.
Kovacs Istvan

Varga
Nikolett

346020

OTTHON 1 OTTHON 2

- A Classe 100X sorozatd beltéri egységek nem igényelnek kiegészité tapellatast

- MINDEN egyes Classe 300EOQS video beltéri egységhez javasolt a kiegészité tapegység alkalmazasa

- Lakasonként CSAK 1db Classe 300EQS video beltéri egység kapcsolhaté a Home + Security applikaciohoz

- Lakasonként CSAK 1db Wi-Fi képes (Classe 300EQS / Classe 100X16E]) beltéri egység telepithetd és kapcsolddhat a helyi haldzathoz

- Lakédsonként maximum 3 beltéri egység telepithetd [melyek kozil CSAK 1 Wi-Fi képes eszkoz éllithaté applikacios hivasatiranyitasra):
Door Entry 100X applikacié a CLASSE 100X16E beltérihez
Home + Security applikacié a CLASSE 300EQS beltérihez.
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BT-346050 @ SELV

L

BT-346020@ SELV

Csom.

(&)

Kat. szam

BT-
346050

BT-
346020

BT-
346250

BT-
346210

BT-
347400

BT-
346841

BT-

3499

BT-
344844

BT-346250
BT-347400
_
£ i
. i. 'ART. 346841
-
BT-346210 BT-3499 BT-346841

Kiegészitok,

PROFESSIONAL szettek bdvitésére
BUS/SCS tapegység

Felhasznalhatd: audié-, vided- és vegyesen
kialakitott kaputelefon rendszerek fo, vagy
kiegészitd tapellatasara.

Vided adaptert beépitetten tartalmaz

Bemenet: 110-240V (50-60 Hz)

Kimenet: 27VDC 1,2 A

Rovidzar- és tulterhelés védett.

SELV kettds szigetelés( biztonsagi berendezés
Modularis : 6 DIN modul

Kiegészito tapegység

Topoldgidjatol figgben, lokalis tapellatas kialakitasara.

Bemenet: 220-230V (50-60 Hz)

Kimenet: 27 VDC 600 mA

SELV kett8s szigetelés( biztonsagi berendezés
Modularis : 2 DIN modul

Relé, elektromos ajtézarhoz
Kétédobozba rejthetd, nem cimezhetd.
Csavaros vezeték bekotés
NO/NC kontaktusok
Terhelhet6ség:

8A (cos ¢ =1) - 24VAC/24VDC

4A (cos ¢ =0,7) - 24VAC

3A (cos ¢ =0,4) - 24VAC

BUS/SCS relé, vezérlésekhez
Felhasznalhato vilagitas kapcsolasra, kapunyitas
inditasra, egyéb vezerlésekre.

Inditasanak maédja fizikai konfiguratorokkal
(jumper] allithato be.

Egypolust nydmoval 6sszekothetd.

Tépfesziiltség: SCS buszon keresztil (18-27VDC)
Terhelhetdség:
6A (cos ¢ =1?- 230VAC
_2A(cos ¢ =0,5) - 230VAC
Uzemi hémérséklet: 5-40 °C
Modularis : 2 DIN modul

BUS SCS/CCTV konverter

CCTV kamera (12VDC, max. 150mA) SCS buszhoz
csatlakoztathatdsagahoz alkalmazhaté

Kamera tavolsag max. 3m (koaxialis kabelezés)

Szett bovitésénél kaputablaként kell cimezni, melyhez
fizikai konfigurator (jumper) sziikséges.

BUS/SCS szinti eloszto - 4 kimenettel
Csillag topologia kialakitasahoz

Egy kimenetre kothet6 eszkozok szama korlatozott
Tapfesziiltség: SCS buszon keresztil (18-27VDC)
Meretei (mag. szél. mély.): 40 x 40 x 18mm

BUS/SCS végzaro
Buszvezeték lezarasara
(beltéri egységek beépitetten tartalmazzak)

Ethernet adapter vezetékes halézathoz

csatlakozdokkal szerelt kabel,
CLASSE 300EQS kaputelefon beltéri egységekhez

BT—3501K\~

Csom. Kat. szam

3501K

BT-3501/0
BT-3501/1
BT-3501/2
BT-3501/3
BT-3501/4

BT-
10 3515

BT-
336904

BT-3501/1 BT-3515

=

BT-336904

Manualis konfiguracio

Bizonyos funkciok, mikodési modok beallitdsahoz,
tovabba az SCS buszra csatlakoztatott elemek
cimzéséhez.

Fizikai konfigurator - készlet
0-tdl 9-ig (szdamjegyenként 10db konfigurator),
szereld szerszamok, rendszerez6 taroldédoboz

Fizikai konfiguratorok (jumper szett)
szamjegyek

nullas (10db) 1 BT-3501/5 6tos (10db)
egyes (10db) 1 BT-3501/6 hatos (10db)
kettes (10db) 1 BT-3501/7 hetes (10db)
harmas (10db) 1 BT-3501/8 nyolcas (10db)
négyes (10db) 1 BT-3501/9 kilences (10db)

Tartalék alkatrész

Sorkapocs - 2 polusu
Dugaszolhaté csatlakozo,
csavaros kabelbekotéssel

Busz kabel

Kaputelefonokhoz, MyHOME fold alatti kabelezéseihez.
BUS/SCS kabel, 0,5mm? (fehér)

Kiils6 kopenyszigetelés atmérd: Smm;

Névleges keresztmetszet: 2x 0,5mm?2

Arnyékolatlan, két sodrott eres, csavart érparas kabel
Erszigetelés: barna és barna/fehér

Szabvany megfeleldség:
EN50265-2-1, EN50289, EN50290, EN50395,
EN50396, EN50575, EN60228, EN60811

CPR rendelet szerinti tlizzel szembeni viselkedés:
Eca (normal mértékben tlizveszélyes)
Fold alatti kabelezésnél is hasznalhato

hossza: 200 m
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