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Miert valassza
az okosotthonok vilagat?

(2

AN ‘
Kapcsoljon egy
gombnyomasra

forgatokonyveket, mas
néven szcenariokat,

amelyekkel k6lonb6z6

Elje 4t minden nap az
okosotthonok automatizalt
megoldasai altal nyujtott
kenyelmet, és ossza meg

szeretteivel. eszkozoket, fogyasztokat “Vezérelje okosotthonat
vezérelhet egylittesen. -akar a sajat hangjan
PL. lefekvéskor az 6sszes S k",n?ndOtt
ldmpa lekapcsolasa, utasitasokkal!
arnyékolok leengedése, Minden Netatmo okosotthon
fogyaszték aramtalanitasa. termekiink kompatibilis a

legnagyobb szolgaltatdk
hangasszisztenseivel.

Erje el otthonat,
nyaraléjat barhonnan a
vilaghol okostelefonjan

keresztil! : N
Fogadhatja kaputelefon Kovesse tudatosan
hivasait, tavolrél vezérelheti, energia-felhasznalasat,
lekérdezheti eszkizeit. es termeléset okos e ,
fogyasztasmeérdinkkel.
Spéroljon pénzt és novelje ) Folyamatos
az izembiztonsagot fejleszteseinknek, innovativ

energiamenedzsment ujdonsagainknak
megoldasaink segitségével. koszénhetden az on okosotthona

mindig naprakész marad.
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Okosotthonok elérheto kﬁzelségﬁtautomatizélés

Kényelmes, automatizalt
megoldasok szerettei kornyezetében

Okosotthona AUTOMATIKUSAN REAGAL A KORNYEZETERE.
AHOME + CONTROL APPLIKACIO legujabb fejlesztései tovabb fokozzak a kényelmet.
Az okoseszkozok, be/ki éallapotai, a pillanatnyi fogyasztasi értékek vagy az
id6jarasi el6rejelzések adatai AUTOMATIZALASI FELADATOK BEMENETEI
lehetnek, a BEALLITOTT FELTETELEK pedig eszkozoket, szcenariokat
(forgatokonyveket) indithatnak.

Példaul egy szélséséges iddjarasi helyzetben a viharos szél hatdséara
automatikusan leengedheti a redényoket, de akar tovabbi feladatok is
Osszekdtheték ugyanezzel az eseménnyel.
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Okosotthonok elérheto kﬁzelségﬂszcenériék (forgatokonyvek)

Okos eszkozok egylittes vezerlése
szcenariok beallitasaval

Okostelefonjan keresztll szcenaridkat (forgatokonyveket) hozhat
létre, melyekkel tobb okos eszkozt lehet EGY GOMBNYOMASSAL
egyszerre VEZERELNI.  Fzek hangulathoz,  napszakhoz,
élethelyzetekhez kapcsolédhatnak.

Példaul otthona elhagydsakor a .Tavozas™ forgatokdnyv
aktivalasaval lekapcsolhatja az 6sszes vilagitast, kikapcsolhatja az
okos dugaljakat és leengedheti a redényoket.

Az aktivlds torténhet VEZETEK NELKULI KAPCSOLOVAL,
okostelefon APPLIKACION keresztil vagy HANGVEZERLESSEL.
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Okosotthonok elérheto kﬁzelségﬁtérnyékolék kozponti vezérlése

Redonyok vezérlése helyileg vagy
kozpontilag, egy mozdulattal!

Az okos  arnyékolasvezérldk  segitségével a
redénymotorok  HELYILEG, KOZPONTILAG és
TAVOLROL is mozgathaték, automatizalhatok,
szcenaridkba (forgatokonyvekbe) illesztheték.

A vezetékes arnyékolasvezérld végrehajtok elhelyezhetdk
fali  SULLYESZTODOBOZBA vagy — mikromodul
kivitelben kozvetleniil a REDONYTOKBA is.

A motorok egylttes mikddtetése lehetséges vezeték
nélkili TAVWEZERLOKKEL, APPLIKACION keresztiil
vagy akar HANGUTASITASSAL is.
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Okosotthonok elérheto kﬁzelségﬁt hangvezérlés

Vezérelje otthonat a
hangutasitasok kényelmével!

Az okos megoldasaink KOMPATIBILISEK a legnépszeriibb
HANGASSZISZTENSEKKEL, igy akar hangutasitasokkal is
vezérelhetjlik otthoni eszkdzeinket:

| fitést,

| vilagitast,

B red6nyoket,

B szcenéaridba csoportositott eszkozoket

Works with

Apple Home

%]

works with
Google Home

A

works | glexa
with | ~—=
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Okosotthonok elérheto kozelségben tavvezérleés

Tetsz6legesen athelyezheto
vezetek nelkiili kapcsolok (tavvezérlok)

A vezeték nélkili kapcsolok MOGE NEM SZUKSEGES
SULLYESZTODOBOZ, igy akar iveg feliiletre, bUtorokra is
felszerelhet6k, ragaszthatok. Kialakitasuk lehetévé teszi a
HAGYOMANYOS FALI SZERELVENYEK KOZE sorolast is.

Megtaplalasuk lehet ELEMES, vagy alapulhat a billentyd
megnyomas mozgasi energidjan, azaz KINETIKUS energian.

Mindkét valtozat tavvezérlésre és kapcsolasi pontok bovitésére
is alkalmazhaté. Hasznalatuk EGYSZERUSITI AHAGYOMANYOS
EPULETVILAGITASI ALAPKAPCSOLASOKAT, azaz:

W csokkenti a felhasznalando vezeték mennyiségét,

W lehet6séget adnak az utélagosan mar csak nehezen és

koltségesen megvaldsithato feladatok elvégzésére.
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Okosotthonok elérheto kozelségben felujitasokhoz, uj épitésekhez egyarant

Bonyolult szereles és utélagos
vezetékezés nelkiil is okosithatja otthonat

=

MODERNIZALAS

2= BONTAS NELKUI FELUJITASOKNAL altaldban csak

@ 2 vezet all rendelkezésre a hagyomanyos egypdlusu

kapcsolok, dimmerek szerelvénydobozaban.

M Ezekben az esetekben az okos vilagitési dramkorok
gazdasagos kialakitasara elsGsorban a retrofit (2 vezetékes)
okos kapcsoldk (végrehaijtok] johetnek szamitasba.

W Ugyanezen feladatot a fogyasztonal elhelyezett
mikromodullal és vezeték nélkiili kapcsolok egyiittes
hasznalataval is meg lehet oldani.

UJ EPITESNEL javasoljuk a legalabb 50 mm mélyséq(i
szerelvénydobozok hasznalatat és benne a fazis mellett a
nulla vezetd meglétét a kapcsoloknal is.

Tobb kapcsolasi pont esetén az elemes/
kinetikus m(ikédtetés( kapcsolok (tavvezérldk)

Jlﬁ\ jelentésen csokkenthetik a vezetékezési igényeket.

d

Favorite color

_~
L s
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Okosotthonok elérheto kozelségben tavoli elérés okostelefonrol

Sajat otthon

15.4°
Felhés.

Radidtorok

10

Allandé kapcsolat
vezeérlésre, lekérdezésre, bedllitasra

Az INGYENESEN LETOLTHETO Home + Control applikacié egy konnyen
kezelhetd, felhasznalobarat alkalmazas, amely okosotthon eszkdzok
telepitésére, bedllitdsara, vezérlésére, riasztasok fogadasara szolgal.

Kapcsolécsalédjaink,ﬂ modularis . efzktjzeink, with  Netatmo
OKOSOTTHON ESZKOZEIT TELJES KORUEN tartalmazza.

Az alkalmazason keresztil vezérelheti otthona vilagitasait, red6nyeit, okos
dugaljait és f(itését. Lehet6ség van szcenariok (forgatdkonyvek) beallitasara,
Utemtervek kezelésére, vagy automatizalasok kialakitasara is.

Fogyasztdsi adatokat oszlopdiagramos megjelenitéssel  kdvetheti
visszamenélegesen, a flités vezérlése, az ltemterv és a valos
hémérsékletadatok pedig szintén grafikonos abrazolassal nézhetdk vissza.

Android és i0S rendszer( okostelefonokra is elérhetd.

# Download on the GETITON
@& App Store ‘ }‘ Google Play ‘




Okosotthonok elérheto kozelségben
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okostelefon applikacio

HOME + CONTROL APPLIKACIO

0 Lehetdvé teszi a vilagitas, arnyékolas, fiités és egyéb
villamos fogyasztok bedllitasainak, allapotainak elérését,
tawezérlését, vagy Utemterv szerinti, teljes kord mkddtetését.

B Szcenaridkba (forgatokdnyvekbe)] rendezheti,
csoportosithatja a vezérelni kivant eszkozeit.

I Automatizalasokat allithat be.

I Részletesen nyomon kovetheti pillanatnyi és naplézott
fogyasztasi adatait, sziikség esetén értesités kiildést
allithat be a pillanatnyi terhelési kiiszobérték tullépéséhez.

M Az energiamenedzsment funkcidval a villamos halézatra beallitott
kiiszbszint feletti terhelés kertilhet6 el. Prioritasi listaba felvett

eszkozoket a megadott sorrendben és sziikség szerinti darabszamban
kapcsol le automatikusan, hogy ne valésulhasson meg tulterhelés,

ezzel egyltt javitva az izembiztonsagot.

I Mindkét okosotthon rendszeriinkhoz (with Netatmo; MyHOME],

valamint a Legrand okos eszkézeinkhez (termosztatok)
egyarant hasznalhatoé.

B Az Gjvagy meglévé eszkozok termékfejlesztései
az applikacio funkcionalitdsdban is megjelennek.

[ Ingyenesen elérhetd (eléfizetést nem igényel).

Bedroom - HGm...

HELYISEG

NEZET NEZET

Q0% 101987 Wy 11:36

&« Elektromossag

1 Office

Hémérsé 2025

24 — 30 marc.

°
N ?6.7“

Lampak

Q  Lampa asztal 50 W

Q Lampamunkapad 50 W

Elektromos késziilékek

@ Standard
872.21Ft

& Aljzat vizforralé

Flités
18) otthon tébbi resze
Thermostat fiirdé NTH

Minden helyiségben
megjelennek az

okos eszkozok: vilagitas
kapcsoldk, elektromos
készilékek, flités-, reddny
vezérlok, stb.

ﬁ} Egyéb berendezések

W 267 —

16.0°

B konyha hits
-

hét  kedd s:e  esit

IdGjaras
elérejelzés

APPLIKACIO
KEZELESESE

Pillanatnyi
fogyasztas

Helyiségek
nézetei

Homérsékleti
Utemterv

Forgatokdnyvek Tovébbiak

Szcenario

4 tavozas H36 3 redény H36
1 parancsikonok

Rooms
o)

Fogyasztas nézet

Nappali
205°

Beallitasok

Konyha &
225°

Kezdd oldal

Halészoba o
218° f

FOGYASZTAS

Koltségek
872.21Ft ¥

439.61Ft

168.80 Ft >

64.72Ft

A fogyasztas kijelzése
torténhet Ft-ban és kWh-ban.
A legkisebb villamos
fogyasztotol a teljes épliletig
minden mérhetd és
kovethetd. A naplozas évekre

visszamenéleg attekinthetd.

C

GRAFIKONOKON KOVETHET®
HOMERSEKLET SZABALYOZASI ADATOK

UTEMTERVEK
LETREHOZASA

¢ VUtemterv .
Autiv

Vilégitas kikapcsolasa
onyha

Nappali
Outdoor

° RedGnydk nyilnak
Doigoo
Vilagitas bekapcsoldsa
Ao

Vilagités bekapcsolasa
Akva

Vilagitas bekapcsolasa
Gardzs
Konyha

Outdoor

Félig nyitott redénydk
Az egész hiz

Vilagitds kikapcsolasa
Outdoor

ZAkva

Vilagitas bekapcsoldsa
Haloszoba

A napi miveletek itemezése:
a red6nyok nyitasa és zarasa,
a vizmelegité bekapcsolasa,

a fltési id6szakok kezelése, a
flitési id6szakok programozasa
az elektromos jarm
feltoltése stb.

1"
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Okosotthonok elérheto kﬁzelségﬂ komfort, egészség, biztonsag, kommunikacio

Onalléan és rendszerbe integraltan is
hasznalhatd termékeink okos funkciokkal

® &6 0 06 0 06 06 0 06 0 O 0 O 0 O 0 06 O 0 0 O O O O O O 0 O 0 O 0 O O O 0 O 0 O 0 O 0 O 0 0 0 0 0 o0

N

() FOTES / HUTES SZABALYOZAS 7
m Okostelefonon keresztil elérheté m Smarther 2: érintéssel vezérelhetd, LED
matrix kijelzé6 m Ontanuld, kérnyezeti paramétereket is figyelembe vevé algoritmus
m Okosotthon platformokba illeszthetd, hangasszisztens kompatibilis...

C

Home + Control

N
0}

QLEVEGﬁMlNﬁséG MERES

m Méri a levegd mindségét, a zajszintet, a paratartalmat és a hémérsékletet
m Csecsemdk és asztmasok szamara egyedi javaslatokat kiild
m Figyelmeztet szelléztetésre vagy a parasito bekapcsolasara

Netatmo Weather

N

() 1D6JARAS ALLOMAS ES LEVEGGMINGSEG MERES =

m Szamos beltéri- és kultéri mérést végez, amely online is elérhetd
m Kiegészitékkel csapadékmennyiség, valamint a szélerésség is kdvethet6 okostelefonrol
m 7 napos elérejelzés m Ingyenes, eldfizetésmentes online szolgaltatas

Healthy Home Coach

12

® © © © & & 0 0 0 & & & 0 0 0 0 0 0 0 o O 0O 0 0 0 0 0 0 0 00
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lex works with Works with
a\e/ﬂ ‘ O Google Home Apple Home

M Netatmo Klegrand’ bhicing

works
with

ATMO.

NETATMO

of

™

d

() KULTERI KAMERA REFLEKTORRAL ES MOZGASERZEKELESSEL =

m Kameraképen keresztiil megfigyelési zona allithaté be m Alakzat felismerés

= Nagy teljesitmény( reflektor kiiltéri vildgitasként mEjjellats izemmaod akar 15 m
tavolsdgra m Figyelmeztetd Uzenet m ROgzités inditdsa SD kartyara vagy szerverre

Home + Security
s

(©) BELTERI KAMERAS RIASZTORENDSZER VAGYONVEDELEMRE 7

m Arcfelismerés - csaladtagokrol, baratokrol 32 profil allithato be elére m Kiltéri
kameraval is 6sszekothetd, aminek indithatja a szirénajat is m Kamerakép rogzités
m Erzékeldk riasztasainak fogaddsa m Kutyaugatas imitacié beltéri szirénan keresztil

() ERZEKELG-RIASZTOK ELETVEDELEMRE =

m Flstérzékeld, vagy CO érzékel6 m Riasztas hangereje 85 dB m Riasztas értesités
kiildése okostelefonra m Wi-Fi-re kapcsolddik m Megbizhatésagat rendszeres
ontesztetek inditasaval tartja fent

() OKOSTELEFONROL IS ELERHETO KAPUTELEFONOK =

m Hivasatiranyitadsnak készonhetéen a munkahelyén, vagy tdilés kozben is
fogadhatja a postas becsengetéseit. m Elektromos zar mikodtetésével tavolrol
beengedheti a kulcs nélkil maradt csalddtagjait m Kulcstartos proximity beléptetés

13



JWith Netatmo”

OKOS FUNKCIOKKAL

A Netatmo, mely a Legrand csoport tagja Uj lehetdségeket
biztosit, hogy otthondt biztonsadgosabbd, komfortosabba és
energiatakarékossa tehesse. A két cég kozosen fejlesztett
termékei Ujradefinialjak a szerelvényekrél kialakitott képet.

Az okos funkciék mar 7 kapcsolécsaladunkban kaphatok,

OCSALADBAN

N

|

(.

A

Valena Life
with Netatmo

[~ karcsol

HAGYOMANYOS ES OKOS SZERELVENYEK
MAR

@ zigbee

Céliane
with Netatmo

SUNO

with Netatmo

Plexo
with Netatmo

6

14

okosotthon rendszer

KAPCSOLOCSALAD VALASZTEK

harmonizdlva a hagyomanyos valaszték forma- és
szinvilagaval, sorolhatésagaval. Az okos megoldasok
belizemelése, haszndlata nem igényel specidlis
programozasi tudast, az applikacion keresztil barki
elvégezheti.

Valena Allure
with Netatmo

Program Mosaic
with Netatmo

Niloé STEP

with Netatmo 8



ALAPFOGALMAK, SZABALYOK
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HAGYOMANYOS ES OKOS

KAPCSOLOK HARMONIABAN

A “with Netatmo” okos kapcsoldk beilleszthetéek a hagyomanyos
szerelvények kozé. Ujravezetékezés, vésés nélkul is okossd
teheti otthonat,
kommunikacié pedig vezeték nelkili

hiszen a kapcsolas a meglévé vezetékeken, a
i Zigbee haldzaton keresztil

torténik. Az okos szerelvényekkel U] kapcsolasi pontokat épithet
ki, Utemterveket, szcendridkat (forgatokonyveket] allithat be.
Tegye még kényelmesebbé, komfortosabba otthonat!

—L AT
|
/ /
[/

TELJES KOMPATIBILITAS KAPCSOLOCSALADOK
MODULARIS OKOSESZKOZOK KOZOTT

Kilonbozé  kapcsolocsalddok — okos  tagjai  barmilyen
kombinacioban képesek egymassal és a modularis valasztékban
elérhetd okos rendszerelemekkel kommunikalni.

A “with Netatmo” eszkdzék azonos okoszisztémaban mikaédnek,
szabadon vegyithet6k egymassal. Példaként emlithetd, hogy a beltéri
helyiségek Valena Life okos szerelvényei (végrehajtok, tavwezérldk)
extra beallitds nélkil képesek a kiltéri kdrnyezetbe szant Plexo55
vizmentes csalad okos szerelvényeivel is kommunikalni. Nem légnak
ki ebbdl a sorbdl a kiselosztd szekrényekbe helyezhetd, moduléris
kialakitasi CX3 csalad okos teljesitménykapcsoldi és az EMDX3
csalad okos mérbeszkozei sem.

Valena Life
with Netatmo

Niloé STEP

with Netatmo

Program Mosaic
with Netatmo

SUNO

with Netatmo

Plexo
with Netatmo

Valena Allure
with Netatmo

Céliane
with Netatmo

EMDX?

with Netatmo

CX?

with Netatmo

KEZDO LEPESEK, EGYSZERU SZABALYOK
JOVOALLO OTTHONOK KIALAKITASAHOZ

Legyen sz6 meglévé villamos rendszer feldjitasarol vagy teljesen j
épitésrél, néhany nagyon egyszer( szabaly betartasaval olyan rendszer
épithetd ki, amellyel kompromisszumok nélkdl tervezhetiink
hagyomanyos szerelvényeink kdzé okosotthon funkcidkat, gondolva a
késbbbi bovitési lehetéségekre is.

B NULLA VEZETO LEGYEN MINDEN KAPCSOLONAL

Noha a Legrand kinalatdban megtaldlhatdk a meglévé rendszerre
épithetd (2 vezetékes, nulla nélkili) okos végrehajtok, az Uj épitések
esetén javasoljuk minden egyes kapcsolo szerelvénydobozaba kiépiteni
a nulla [N] vezet6t, legyen sz6 barmely éplletvilagitasi alapkapcsolasrol
(egyp6lusu-, csillar-, valto-, kettds valtd-, keresztvaltd-, stb.), vagy
arnyékolo vezérlésekrol (redény/zsaluzia, stb.)

B LEGALABB 50 mm-ES SZERELVENYDOBOZT HASZNALJON,
mindendtt, hogy biztosan elférjen és egyszer(en szerelhetd legyen
minden szerelvény.

Amennyiben a megbizott villanyszerelé még soha nem szerelt
ilyen okosotthon rendszert, akkor csak ezt a két szabalyt kell
betartania az alapszerelés (csovezés, vezetékezés) szakaszaban.

B MINEL TOBB RJ45 CSATLAKOZO ALJZAT ANNAL JOBB
Legrand .with Netatmo” okosotthon kiépitése és mikddtetése
szempontjabdl szinte teljesen jelentéktelen az RJ45 csatlakozok
szama egy otthonban, hiszen a rendszer Zigbee/Mesh haldzaton
kommunikal, igy nincs sziiksége RJ45 csatlakozasra s6t a Wi-Fi
haldzatra is csak egy eszkoz kapcsolodik.

Ugyanakkor egyre tébb, akar
onalléan is hasznalhaté okos
eszkoz, haztartasi készilék lehet
része az okosotthonoknak,
amelyhez vezeték nélkali (pl. Wi-Fi)
vagy vezetékes szamitdgép haldzat
(LAN] kiépitése szlikséges.

Célszer( olyan jovéalld otthont kiépiteni, amelynek gyengedramu
bévitése, valamint a teljes Wi-Fi lefedettsége a késdbbiekben is
megvalodsithato! Ezen gondolatkorhoz kapcsolddd termékek
jellemzdi, leirasai a 98. oldalon kezd6dnek.
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RENDSZER 0SSZETEVOK
CSOPORTOSITASA

Az otthonok kényelmét, felligyeletét, széleskorl vezérelhetGségét
biztositd, egymas kozott Zigbee 3.0 kommunikaciot hasznald
Legrand eszkozoket és a hozzd kapcsolddd szolgaltatdsokat
“with Netatmo” okosotthon rendszernek nevezziik. Egy otthonhoz
alapvetéen egy atjaro tartozik, amely maximum 99 db Zigbee 3.0 eszkoz
kezelésére képes, de tovabbi virtualis otthonokkal a bévités is lehetséges.
Alapvetden ot f6 részre tagolhatjuk a rendszert:

B FELHO SZOLGALTATAS: a Legrand altal fejlesztett
Home + Control applikacion keresztiil érheté el, de okosotthon
platformbais csatlakoztathatéak a rendszerelemek. Konfiguraciohoz,
program vezérlésekhez, feltételek kialakitdsahoz és kovetéséhez,
tavvezérléshez, fogyasztasi adatok lekérdezéséhez nélkilozhetetlen
a hasznalata, de Internet kapcsolat hidnyaban az egyszer(bb lokalis
vezérlések mikodéképesek maradnak. Eléfizetést nem igényel a
hasznalata.

B ATJARO (GATEWAY): az okosotthon Gsszeteviket Koti
6ssze a felhd szolgaltatassal, nélkiilozhetetlen az okos eszkozdk
tanitasi/parositasi folyamataban, konfiguraciot kovetéen kezeli az
eszkozfrissitéseket, de mégsem egy be- kimenetekkel rendelkezd
kdzpont.

B VEGREHAJTOK (ACTOR): ezek végzik a tényleges kapcsolast.

FELHO
SZOLGALTATAS

Lllegrand

HOME + CONTROL
okosotthon
applikacio

INTERNET

C

Minden okosan kapcsolt aramkdrbe sziikséges egyet elhelyezni!
Vezetékezése alapvet6en a hagyomanyos villanyszerelés szabalyait
koveti, ezen keresztiil folyik az dram a fogyasztékhoz. Lehetnek
kapcsolocsaladba illeszkedd  szerelvények, szerelvénydobozba
rejthet6  mikromodulok, vagy elosztoszekrénybe szerelhetd
moduléris eszkozok. Vilagitast, arnyékolast vezérld eszkodzoket,
csatlakozdaljzatokat soroljuk ebbe a csoportba. Altalaban képesek
fogyasztasmérésre, vagy egyszer(ibb esetben id6 alapu fogyasztas
kalkulaciora. Fontos szabaly, hogy egymashoz nem parosithatdak,
legfeljebb automatizacidval és szcenariokkal rendelhetéek dssze!

B ELEMES/KINETIKUS TAVVEZERLOK: végrehajtokhoz tanitandd
eszkozok, melyek vezeték hasznalatdt nem igénylik. Rendkiviil
vékony szerelvények. Elsésorban egy uUjabb ponton torténd
kapcsolas/dimmelés, szcenarié vezérlés lokalis kialakitasahoz
hasznalhatéak, de kiilonosen hasznosak lehetnek ott ahol
bévitéssel egylitt jaré bontas mar jelentds koltségtényezévé valna.
Uj épitéseknél jelentésen csokkenti, egyszer(siti a vezetékezési
feladatokat.

B MEROESZKOZOK: a teljes épiilet, vagy a nagyobb
teljesitményl eszkozok daramkoreinek fogyasztds kovetését,
értesitések kiilldését teszik kdvethet6vé 80A-ig. A naplézas adatait
évekre visszamendéleg visszakeresheti.

ATJAROK

| Router

=
((( Wi-Fi I N,
= § c. .

alexa
SN—-1

works with
Google Home

A
4]

Works with

Apple Home

Lllegrand

certified
product

-0 zigbee

@ zigbee

- @ zigbee
| roduet

7 Ia

VEGREHAJTOK

TAVVEZERLOK MEROESZKOZOK
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Lllegrand

0KOS KAPCSOLO, DE VAJON

TAVVEZERLO, VAGY VEGREHAJTO?

VEZETEK NELKULI
0KOS KAPCSOLO/DIMMER
(TAVWEZERLQ)

A kapcsoldcsaladok formavildgaval
megegyezd, vezetékezést nem igényld,
tapellatds szempontjabol elemes, vagy
elem nélkili, un. kinetikus energiaval
m(kodo valtozatban elérhetd okos
eszkozok.

Egy vagy tobb végrehajtot

(kapcsoldt, mikromodult, aljzatot ...)
képes a végrehajté funkcionalitdsanak
megfelelen vezérelni.

Altaluk ugyanazon fogyasztd
egy tovabbi pontrélis kapcsolhatova valik.

Sorolhato, fellletre csavarozhaté vagy
ragaszthato, de akar hordozhaté mddon is
hasznalhato.

0KO0S KAPCSQLO/DIMMER
(VEGREHAJTO)

Végrehajtja a kapcsoldsi utasitast,
amelyet sajat billentyljének
megnyomasa indithat, de érkezhet
hagyomanyos nyomotél, vezeték nélkili
okos kapcsolotol, okostelefonrél inditva,
vagy a felh8ben bedllitott Utemterv
szerinti vezérléstol.

Két valtozata is létezik.

A retrofit valtozat a vezetékezés
madositasa nélkuli feldjitadsoknal,
kapcsoldcseréknél segiti a kivitelezést.
A masik esetében

a nulla (N) vezetd megléte is
szlkséges a vilagitasi kapcsoldsok
megvaldsitasahoz.

(U] vezetékezésnél az utdbbi ajanlott)

VEZETEK NELKULI KOMMUNIKACIO

A kapcsolécsaladok elébbiekben emlitett okosotthon Gsszetevdi
Zigbee/Mesh haldzatot és Zigbee 3.0 protokollt hasznalnak az
okosotthon funkciok mikodtetésére.

A Zigbee egy vezeték nélkiili kommunikacids protokoll, amelyet olyan
kis fogyasztasu eszkdzokhoz terveztek, amelyek kis hatétavolsagu,
alacsony adatatviteli sebességli kommunikaciot igényelnek. A Zigbee
az |EEE 802.15.4 szabvany szerint mUkodik, és a 2,4 GHz-es ISM
frekvenciasavokat hasznalja. A protokoll egyszerl, megbizhatd és
biztonsagos, igy idedlis az okosotthonban valé alkalmazéasokhoz.

A Zigbee/Mesh topolégidban minden eszkéz kommunikalhat a
halozat barmely mas eszkdzével koztes csomodpontokon keresztil. Az
esetleges tavolsagot Utvonal valasztékon (ZR), valamint koordinatoron
(ZC) keresztil kizdhetik le. Az elébb emlitett eszkozék egyben

ISP &
INTERNET

Jelmagyarazat:
ZC - Zigbee coordiator (koordinator) = atjaro (gateway)
ZR - Zighee router/repeater
(Utvonal valasztd és jelismétls) = végrehajtok
ZED - Zigbee end device (végberendezés) = tavvezérlok
PoP - Point of Presence (szolgaltatéi belépési pont)
amely lehet pl. egy kabel modem, amely Wi-Fi haldzatot is biztosit
ISP - Internet Service Provider (Internet szolgaltatd)

jelismétléként is mikodnek, igy az épllet Zigbee lefedettségét az
eszkozok megfeleld elhelyezése, egymastdl vald tavolsdga jobban
befolyasolja mint a tereptargyak (falak, fodémek, batorok] jelcsillapitd
hatésai.

A Legrand “with Netatmo” rendszere is ezt az elvet koveti, melyben az
atjaro (gateway) .ZC", a végrehajtok pedig .ZR" szerepet latnak el.
Végrehajtok kozbeiktatasa tehat noveli a lefedettséget is.

Atavvezérlok a Zighee/Mesh haldzat végpontjait jelentik (ZED) és kizardlag
vezérlés inditasara szolgalnak. Azaltal, hogy nem végeznek jelismétlést, a
beépitett elemes késziilékek is nagyon hosszu ideig izemképesek.

céa

connectivity
standards
alliance

@2 zigbee

certified
product
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OKOSTELEFON

Lehetévé teszi a vilagitas, arnyékolas, fiités és egyéb
villamos fogyasztok beallitdsainak, allapotainak elérését,
tawezérlését, vagy Utemterv szerinti, teljes korl mikddtetését.

Szcenaridkba (forgatokanyvekbe) rendezheti,
csoportosithatja a vezérelni kivant eszkozeit.

Automatizalasokat allithat be.

Részletesen nyomon kovetheti pillanatnyi és napldzott
fogyasztasi adatait, sziikség esetén értesités kiildést
allithat be a pillanatnyi terhelési kiiszobérték tullépéséhez.

Az energiamenedzsment funkciéval a villamos halézatra beallitott
kiszobszint feletti terhelés keriilhet6 el. Prioritasi listaba felvett
eszkozoket a megadott sorrendben és sziikség szerinti
darabszadmban kapcsol le automatikusan, hogy ne valdsulhasson
meg tulterhelés, ezzel egyiitt javitva az Gizembiztonsagot.

Mindkét okosotthon rendszeriinkh6z (with Netatmo; MyHOME],
valamint a Legrand okos eszkézeinkhez (termosztatok)
egyarant hasznalhatoé.

Az (j vagy meglévl eszkozok termékfejlesztései
az applikacio funkcionalitdsdban is megjelennek.

Ingyenesen elérhetd (el6fizetést nem igényel).

Otthon
kivalasztas

1d6iaras Pillanatnyi
ojlaras fogyasztas
elorejelzés
@ Hémérsékleti
dtemterv
Forgatokonyvek Tovébbiak
o, () 4téavozasH3s O (B 3reddny H36 Szcenario
Helyisegek parancsikonok
nezetei Rooms
=

Beallitasok

w  Konyha
T 225

Fogyasztas nézet

Haloészoba
218°

Kezdd oldal

PILLANATNYI, VAGY NAPLOZOTT, o
MEGJELENITESE

Az adatok, mérési eredmények bar lokalisan is eltarolasra
kerllnek par napig az atjarékban, azaz révidebb idejd kommunikacios
probléma sem veszélyezteti a monitorozast, de végleges helye a
Legrand-Netatmo altal kezelt felh6ben van.

A mérési adatokat a Home + Control applikacion keresztiil, vagy a
Netatmo honlapra vald bejelentkezést kdvetéen bongészdvel érhetjiik el.

Kibonthato grafikonok, mérési eredmények varnak rank, melyek
a telepitést kovetd online idészak naplozott adatait tartalmazza.

Az applikacidban az éves megjelenitéstdl az érankénti adatokig
zoomolhatunk. Az id6ablak gorgetésével korabbi mérések napldzott
értékei is visszanézhetdek.

A grafikon alatti tertiileten fogyasztocsoport tipusok dsszesitett és
6nall6 eszkdzok egyedi adatai jelennek meg.

BEALLITASOK, PAROSITAS,
TELEPITES

A rendszer fizikai kiépitése alapveté éplletvillamossagi
ismereteket, villanyszerel6i végzettséget igényel, betartva a
biztonsagi eléirasokat.

A rendszerelemek parositasa, felhasznaldi beallitdsok elvégzése
nem igényel szamitégép hasznalatot. Az emlitett feladatok
HOME + CONTROL okostelefon applikacidval , valamint az eszkozok
nyomogombos kezelése altal, a fényjelzések segitségével, konnyen
elvégezhetdek.

Egyes gyartok (Philips, Ledvance) eszkozei kozvetlenil a
Legrand altal fejlesztett HOME + CONTROL applikaciéba is
felvehetéek, amely szintén nem kivan speciélis ismereteket,
de ezen eszkozdk alaphelyzetbe allitdsara sziikség lehet.

18

A

A kovetkez6 szintet az okosotthon platformokhoz csatlakoztatas
jelenti. Az egyes gyartok és felhasznaldi feluleteik, eszkdzeik,
mikddési  modjaik  jelentésen  kilonboznek  egymastol,
melyeket a Legrand-tol flggetlenll fejlesztik. Ezek hasznalata
is felhaszndlobarat, de miszaki érzéket, a rendszerelemek
atlatasat igényli. Rajtuk keresztll érhetd el a sokak altal kedvelt,
hangasszisztens szolgaltatas, de széleskorl eszkiz integraciohoz is
ezen a szinten juthatunk.

Teljesen egyedi okosotthon rendszerekbe torténd integralasra
is van mod, de ehhez mar legaldbb az alapszintl programozodi
ismeret és informatikai tudas az elvéras. Uzembiztos
mUkodtetést ezen fejlesztésekre a Legrand nem tud vallalni.
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.with NETATMO” OKOSOTTHON RENDSZEREN TUL,
AZAZ KOMPATIBILITAS ES 0SSZEKAPCSOLHATOSAG

GYARI TAMOGATAST KAPOTT OKOSOTTHON PLATFORMOK
ES HANGASSZISZTENSEK

works a lexa
with | ~—>

o works with Works with
Google Home Apple Home

A kommunikacidhoz kivalaszthatd nyelvek valasztékaban az egyes gyartdk eltérnek egymastol!
Az Apple esetében fontos elvaras egy otthon marado, atjaro funkciot is ellato eszkdz megléte.

ONALLOAN IS MUKODOKEPES
LEGRAND OKOS ESZKOZOK INTEGRALHATOSAGA

A Legrand valasztékdban megtaldlhatd okos hdémérséklet vezérldk, ugy
mint a Smarther 2 vagy a Netatmo PRO termosztatok, termofejek, illetve az
energiafogyasztast monitorozd EcoMeter fogyasztasmérd kézpont adatai mind
megjelenithetéek a Home + Control okosotthon applikacidban.

Nem hasznalnak Zigbee kommunikaciot, a Wi-Fihaldzatra onalldan kapcsolddva
képesek az adataikat a felhébe juttatni.

Széles kord funkcionalitds, egyszer( kezelhetdség jellemzi ezeket az eszkozoket.

el

{ eﬁ
/‘\/
i

i

MAS GYARTOK OKOS ESZKOZEINEK

INTEGRALHATOSAGA
Zigbee 3.0 eszkoz gyartok kozil a Legrand kiemelt tAmogatast O LEDVANCE

ad az okosotthon alkalmazédsaban az itt megjelenitett gyartok 1
szamara.

PHILIPS

Somfy TaHoma switch

Somfyredénymotorokkal szerelt rendszerek kompatibilisek
a Home + Control alkalmazéassal. Parositas utan elérhet6 =
és vezérelheti 6ket az alkalmazasbol. :
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EPULETVILAGITAS| ALAPKAPCSOLASOK
0SSZEHASONLITASA - 1. RESZ

Megléve, HAGYOMANYOS szerelvényekkel

Leiras Bekdtési abrak
[7)
]
o
0
%)
=%
g ‘é Vilagitas kapcsolasa egyetlen helyrél.
(2] o
NL) = | nem | Vezetékek a szerelvénydobozban:
5 | > Ix fazis (megtaplalas)
o - 1x kapcsolt fazis (elmend a fényforrashoz)
S
-8 Eszkozok:
= 1x hagyomanyos egyp6lusu kapcsolo (101)
<
£
©
=
O
=
(T} = Vilagitas kapcsolasa fényjelzéses kapcsoléval.
N
£ Vezetékek a szerelvénydobozban:
‘® 1x fazis (megtaplalas)
< 1x nulla (megtaplalas)
1x kapcsolt fazis (elmend a fényforrashoz)
Eszkizik:
1x hagyomanyos egypolusu kapcsolé folyamatos fényjelzéssel (101)
L o o —
E |
L o
I
o~ Vilagitas kapcsolas inditdsa nyomokkal.
E Elosztészekrénytdl inditott csillagpontos kialakitas
7; NeM | vezetékek a szerelvénydobozban:
& 1x fazis (megtaplalas) Eszkézok:
1x kapcsolt fazis (elmend az impulzus reléhez) 1x hagyomanyos
impulzus relé
1x hagyomanyos
nyomo (bovithetd)
8 0 _
3 N N I
g ol BE/KI kapcsolds és dimmelés egyetlen helyrdl, de ﬁ
% |8 opcionalisan nyoméval kiegészithet6 oo0ahalo
:g \m § nem [ Y e} fYad =]
=0 |z Vezetékek a szerelvénydobozban:
Loz 1x fazis [megtaplalas]
£ E‘ 1x kapcsolt és szabalyozott fazis (elmend a fényforrashoz) L5l
g | — e —
e Eszkézok:
u? 1x hagyomanyos nyomégombos dimmer (2 vezetékes)
s e e e e e et
N |
L
BE/KI kapcsolds és dimmelés egyetlen helyrdl, de |
o~ opcionalisan nyoméval kiegészithet6
7; Vezetékek a szerelvénydobozban:
¢ 1x fazis (megtaplalas)
Tx nulla (megtaplalas) o
1x kapcsolt és szabalyozott fazis (elmend a fényforrashoz) Eszkézok: - -
1x hagyomanyos nyomdégombos dimmer
nulla (N) vezet6 bekotéssel
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Osszehasonlitas: 1. RESZ

. Javasolt megoldas 0KOS szerelvenyekkel
\N"¢
: et e o Létrehozott kapcsolas
Atalakitas leirasa Vezetékezeés i pese
bovitett funkcioi:
n Csak dimmelhetd fényforrasokkal hasznalhaté!
~(C Eszkizék: Kapcsolas funkcidi:
- e - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
8 Okos ka’pcsolo/dlmp'ner’ . - okostelefon applikaciobél kapcsolas/dimmelés
8] %::éz:l:?i':'lele!::sr té[‘?"?{gﬂ‘aﬁ“l - hangasszisztens élta[li kapcsolai)s
o . - id6zitett kikapcsolas (1Tmp...30p
g + | Kivitelezés lépései: - Ut?mtert\_/ [plgpi/llzte)ti _pr_(i?rarm stz”erinti kapcsolas
fiviletezes lepesel: o - automatizalasokba is illeszthetd
0 g | = Bekotése teljesen azonos a meglevivell - 4 féle fényjelzés tizemméd (be/ki/ellendrzé/jelzd)
N = l"A fgnyforrasnal plarhuzamosan be kell ) - fogyasztas kalkulacio
= ‘g kétni egy kom'pe‘nzator (bypaS§] modult, ami az Kiegészitd elemekkel:
~g’ - okos kapcsolé/dimmer tartozéka. -~ hagyomanyos nyoméval Gsszekotve
e tébb helyrdl torténd fali kapcsolas/dimmelés
'S Vezetékek a szerelvénydobozban: - vezeték nélkili okos kapcsolékkal (tavvezérlGkkel)
- 1x fazis (megtaplalas) tobb helyrdl torténd fali kapcsolas/dimmelés
'g - 1x kapcsolt fazis (elmené a fényforrashoz) - vezeték nélkiili okos szcenari¢ kapcsolokkal % \3)
= (tavvezérldkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
10 - vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel @
E (elemes tavvezérlével) torténé vezérlés
Kapcsolas funkcioi:
E = - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
N Eszkézik N - okostelefon applikaciobél kapcsolas/dimmelés
L9ZROZOK: - hangasszisztens altali kapcsolas
; Okos kapcsolé/dimmer, L - idb’z?tett kikapcsolas (1mp...30p)
nulla (N) vezeté bekotéssel (végrehajto) - ltemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
[7) p prog p
‘@ | Tovabbiinformacié: 40. oldal - automatizalasokba is illeszthetd
v N | yivitelezés Iépdsei- - 4 féle fényjelzés tizemmad (be/ki/ellendrzé/jelzd)
o S | Kivitelezes lépései: . - fogyasztés kalkulacié
X =" Bekétése teljesen azonos a meglévével! Kiegészité elemekkel:
g :
o - | ) +hagyomanyos nyoméval &sszekstve )
o | Vezetékek a szerelvénydobozban: tobb helyrdl torténé fali kapcsolas/filmmeles ]
- 1x fazis (megtaplalas) + vezeték nélkili okos kapcsolokkal (tavvezérldkkel
- 1x nulla (megtaplalas) tobb helyrél torténd fali kapcsolas/dimmelés
- 1x kapcsolt fazis (elmené a fényforrashoz) + vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal % %
(tawvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
+ vezeték nélkiili okos mozgasérzékelével @
(elemes tavvezérlével) torténd vezérlés
Eszkozok:
Okos impulzusrelé (végrehaijto) Kapcsolds funkcidi: i
Tovabbi informacié: 43. oldal - okostelefon applikaciobol kapcsolas
- hangasszisztens alta[ll kapcsola]s
Kivitelezés lépései: - id6zitett kikapcsolas (1mp...30p
w | = Fali hagyomanyos nyomok valtozatlanul hagyhatdk, - Gtemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
@ | csupan az elosztészekrényben elhelyezett impulzusrelét - automatizalasokba is illeszthets
S | kell kicserélni okos impulzusrelére. - TOQYaS,Zt,,aS mérés [aram & idd alapjan)
:—v‘; » Bekdtés szempontbél sincs valtozas, teljesen azonos a _q—iﬂﬁa;%,r?é?\[;ézergﬁergéval seszekitve
> hagyomanyos valtozattal. t6bb helyrol torténd fali kapcsolas
© | Vezetékek az elosztészekrényben: + vezeték nélkiili okos kapcsoldkkal (tavvezérlkkel)
N . T TAlA t6bb helyrél torténd fali kapcsolas
B 1)( fazllls ([megttalpllalllals]] + vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal
xnutlaimegtapiaias) = . L (tawvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlés \3) \3)
- Ix kapcsolt fazis (elmen6 a fényforréshoz) N +vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel @
- 1x kitaplalas a nyomégombokhoz, C2 (opcionalis) L (elemes tavvezérldvel) torténé vezérlés @
- 1 x vezéreld impulzus a nyomdgomboktdl, C1 —
0w - Csak dimmelhetd fényforrasokkal hasznalhatd!
n 1 .
ﬂ n P— [ e e ————— Ki csolals’ fuzkc:ot: y ) bbal
PP N - kapcsolas/dimmelés nyomégombba
o g Okos ka'pcsoln/dlm_mer’ . L H 1 |- okostelefon applikaciobél kapcsolas/dimmelés
S > 2 vezetékes (retrofit, végrehajto) 1l - hangasszisztens altali kapcsolas
E ‘T'U Tovabbi informacio: 39. oldal — 1] - idézitett ki[kapc_/sola’_s (1mpm3?p] o )
= 0 | « | Kivitelezés lépései: r - itemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
o m | Alvlecezes fepesel: o - automatizalasokba is illeszthetd
0 ﬁ N|= Bekdtése teljesen azonos a meglévdvell U_O_U’ D_,q % - 4 féle fényjelzés tizemmad (be/ki/ellendrzé/jelzé)
:g v | = | = Afényforrasnal parhuzamosan be kell - fogyasztas kalkulacio
:0 ~E ‘g kotni egy kumpe_nzator (bypaS§] modult, ami az Kiegészits elemekkel:
x o> okos kapcsolé/dimmer tartozéka. ) _q—+ hagyomanyos nyoméval sszekitve
E > L .T.lvﬂ tobb helyrdl térténd fali kapcsolas/dimmelés
© ~= Vezetékek a szerelvénydobozban: N/ + vezeték nélkiili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
— “0_) - 1x fazis (megtaplalas) tobb helyrél torténd fali kapcsolds/dimmelés \3) %
MO — - 1x kapcsolt fazis (elmend a fényforrashoz) + vezeték nélkili okos szcenarid kapcsolokkal
> (tawvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlés @
[=2] + vezeték nélkiili okos mozgasérzékelével
(] (elemes tavvezérlével) torténd vezérlés
8 Kapcsolas funkcioi:
m@s nyomégombbal
4 p 9
o Esskizik L e — — — I - okostelefon applikaciobél kapcsolas/dimmelés
LSZKOZOK: N - hangasszisztens altali kapcsolas
Okos kapcsolé/dimmer, N - id6zitett kikapcsolas (1mp...30p)
nulla (N) vezeté bekétéssel (végrehajto) L - Utemterv [napi/heti program) szerinti kapcsolas
‘@ | Tovabbiinformacié: 40. oldal L|o] I - automatizalasokba is illesz}he}c’i/ y |
N . L, - 4 féle fényjelzés tzemmdd (be/ki/ellendrzé/jelz6
S | Kivitelezés lépései: % - fogyasztas kalkulacio
— | = Bekétése teljesen azonos a meglévével! O) e
~¢>u da [Tl Tl e ] Kiegészité elemekkel:
> ) ) EIEMEIE B +hagyomanyos nyoméval 6sszekétve
oi | Vezetékek a szerelvénydobozban: EE L= tobb helyrdl torténs fali kapcsolas/dimmelés
- 1x fazis (megtaplalas) = + vezeték nélkiili okos kapcsoldkkal (tavvezérlkkel)
- 1x nulla (megtaplalas) tobb helyrél torténd fali kapcsolas/dimmelés
- 1x kapcsolt fazis (elmené a fényforrashoz) + vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal \3)
(tawvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlés \\
+vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel @ @
(elemes tavvezérlével) torténd vezérlés
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ALAPFOGALMAK, SZABALYOK

FPULETVILAGITASI ALAPKAPCSOLASOK
0SSZEHASONLITASA - 2. RESZ

Meglévé, HAGYOMANYOS szerelvényekkel

Leiras

Kapcsolasi rajz , vagy bekotési abra

(csillar)

Két aramkoros kapcsolas

c
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Két vilagitasi aramkor kapcsolasa
egyetlen helyrél.

A jelzéfényes kapcsolok fényjelzése csak akkor vilagithat
megfelelden, ha a mikddteto aram folydsa biztositott

a fényforras felél. Egyes LED-es fényforrasoknal ez
gondot jelenthethet. A fényforrasba eleve beépitett, vagy
a Legrand valasztékaban is megtalalhaté kompenzator
hasznalata (fényforrassal parhuzamos bekétése)
megoldhatja a felmerilé problémakat.

Vezetékek a szerelvénydobozban:
1x fazis (megtaplalas)
2x kapcsolt fazis (elmend a ldmpahoz)

Eszkozok:
1x hagyomanyos csillarkapcsolé (105)

Eszkéz6k:
1x hagyomanyos csillarkapcsolé (105)
jelzofénnyel (kikapcsolt izzolampanal vilagit)

Két vilagitasi aramkor kapcsolasa
egyetlen helyrél

Vezetékek a szerelvénydobozban:

1x fazis (megtaplalas)

1x nulla (megtaplalas, pl. a mellette évé
csatlakozdaljzatbdl athuzval)

2x kapcsolt fazis (elmend a ldmpahoz)

|
|
|
|
|
|
—1

Eszkézok:
1x hagyomanyos csillarkapcsolé (105)
allando fényjelzéssel
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Lllegrand

Osszehasonlitas: 2. RESZ

Javasolt megoldas 0K0S szerelvényekkel

L
: s Kapcsolasi rajz Létrehozott kapcsolas
Atalakitas leirasa pesot: ko p <ap

vezetékezeés képességei:

=

ﬂ tavvezérld

= nyomaégombjairél inditva L.

0 . L (BE/KI mikromodulokkal > dimmelés NELKUL!)

L Kivitelezés lépései: (BE/KI/DIMM mikromodulokkal >>> dimmeléssel)

Két aramkoros kapcsolas

= Szerelvénydobozban a fazis és kapcsolt fazisok
szakszer( 6sszekotése vezeték-Gsszekotével

- okostelefon applikaciobél kapcsolas
- hangasszisztens altali kapcsolas

5§ | o e et i o aneis g Sl e
o régzitése a szerelvénydobozra (csavarral) _ automatizalasokba illeszthetd
:‘—'-' = Almennyezetben, ldmpa fliggesztékben, stb. 'au ?m'aulza asoba Iesziheto
g a két mikromodul elhelyezése, szakszer(l bekotése Kie eszttolelemekkel:' . .
. + hagyomanyos nyomoval 6sszekotve
- Vezetékek a szerelvénydobozban: tobb helyrél torténé fali kapcsolds/dimmelés
~x fazis [megtaplalas) +vezeték nélkiili okos kapcsolékkal [tavvezérlSkkel)
- 2x kapcsolt fazis (elmené a fényforrashoz) Eszkozok: mbt,) hellyrol _torteno fali klapgsolas/dlr)wmeles
1x okos v.n. kettds kapcsol (tavvezérls) + vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsoldkkal
2x okos BE/KI mikromodul (végrehajta) (tawvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
Tovabbi informacic: 42. 60. és 66. oldalakon + vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel % \%
(elemes tavvezérldvel) torténd vezérlés @ m
L ———————— —
N T
L
Csak dimmelhetd fényforrasokkal hasznalhatd!
Kapcsolas funkcidi:
Kivitelezés lépései: - dramkorok egymastol fliggetlen kapcsolésa/dimmelése
= Szerelvénydoboz mellé egy Ujabb sz.doboz kialakitasa B onk)gosrpeolg?orr?ztpl)?Jllikéciébél kapcsolds
] Mlpdket QC{bozba"1:1 okos kapcsold/dimmer - hangasszisztens altali kapcsolas
" (végrehajtd) bekstése - id8zitett kikapcsolas (1mp...30p) &ramkdrénként
N | = Keretek, vagy sorolt kialakitas esetén a 2-es keret - Utemterv [napi/heti program) szerinti kapcsolas
S (kiiln rendelendd) felhelyezése - automatizalasokba illeszthetd PP
@ | = Kompenzator modul elhelyezése a fényforrasnal - 4 féle fényjelzés izemmad (be/ki/ellendrzé/jelz6)
> (a 2 vezetékes okos kapcsol6 tartozéka) Kiegészité elemekkel:
o~ + hagyomanyos nyomaéval 6sszekétve
Vezetékek szerelvénydobozonként: tobb helyrél torténd fali kapcsolas/dimmelés
1x fazis (megtaplalas) +vezeték nélkili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
- 1x kapcsolt ?ézips (elmené a fényforrashoz) {obb helyrdl torténd fali kapcsolas/dimmelés
P Yy + vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal
(tavvezérldkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
+ vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel
(elemes tavvezérldvel) torténd vezérlés
Eszkézok: %\» m
2x okos kapcsolé/dimmer )
(2x 2 vezetékes, retrofit végrehajtd) @
Tovabbi informacio: 39. oldalon
Ezen megoldas csak abban az esetben alkalmazhato, . P . . .
ha a csillarkapcsold valéban egy csillar két kilsn Csak dimmelhet6 fényforrasokkal hasznalhato!
aramkaorét vezérli és a felhasznalé elfogadja, _———t | Kapcsolds funkcidi:
hogy az okos kapcsolé ezentul nem képes a két - 3 - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
aramkart kilon kapcsolni, viszont képes a teljes (N | | - okostelefon applikaciobdl kapcsolas/dimmelés
csillart fényerdszabalyozni! - hangasszisztens altali kapcsolas
- | - id6zitett kl[kapc/solas (1 mp...3]0p]
[ _ PR - iitemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
N | Kivitelezés lépései: S ! A
S | = Szerelvénydobozba egy okos kapcsold/dimmer - automatizalasokba illeszthets 6rz6/ielzé
= Kertiljon bekotésre, de csak a2 eayik elmens vezeték - 4 féle fényjelzés izemmad (be/ki/ellendrzé/jelzé)
> keriil felhasznalasra! Masikat szigetelni kell! flﬁae%lr?éit‘:s)ergﬁeﬁéval ssszekotve
|- Fé’n)./for'ré'snél a csilléréramkdreinek egyesﬂésye tb'bgb helyrol torténd fali kapcsolas/dimmelés
(fazis-fazis; nulla-nulla), parhuzamos kapcsolasa + vezeték nélkili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
= Kompenzator bekétése, parhuzamosan a fényforrasok o tébb helyrél térténd fali kapcsolas/dimmelés
egyesitett aramkéreivel Eszkoz6k: L + vezeték nélkili okos szcenario kapcsolokkal
u Szerelvénydobozbl érkezé kapcsolt fazis (L) valamint Tx okos kapcsolé/dimmer [tavvezéridkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
., AR . 2 vezetékes (retrofit, végrehajto) + vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel E \)
:?éunl)l;o[r’\:]égiie;;ySeZ:ii(stZteérrua'r):lt(tjorteei\slzi parhuzamosan Tovabbi informacio: 39. oldalon (elemes tavvezérlével) torténd vezérlés @? @%
L e———————— —
N T | Kapcsolas funkcigi:
L - kapcsolas nyomogombbal
| | (dimmelés NEM lehetséges)
- okostelefon applikaciobdl kapcsolas
| - hangasszisztens altali kapcsolas
Kivitelezés lépései: g NN - idézitett kikapcsolas (1mp...30p) dramkaronként
@ | bekstése teljesen azonos a meglévévell 5| (e - Utemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
N BaliAmlo - autyoma'tlzalas'ok_ba |llesz,theto X o
o Vezetékek a szerelvénydobozban - 4 féle fényjelzés izemméd (be/ki/ellenérzd/jelzd)
- y : K H L i
2 | Txfazis (megtaplalas) O K’ﬁ Eozitf elemekkel: | 6sszeks
- | - 1x nulls (megtantatas) N 2 +hagyomanyos nyoméval Gsszekotve
~ gtap L i tébb helyrol torténd fali kapcsolas
- 2 x kapcsolt fazis (elmené a fényforrashoz) L +vezeték nélkiili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
tobb helyrél térténd fali kapcsolas
Eszkizik: + vezeték nélkiili okos szcenario kapcsolokkal

1x okos kettds kapcsolé (végrehajtd)
Tovabbi informacio: 41. oldal

(tavvezérldkkel) csoportos, kdzponti vezérlés
+ vezeték nélkili okos mozgasérzékeldvel
(elemes tavvezérlével) torténd vezérlés

Bl
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ALAPFOGALMAK, SZABALYOK

EPULETVILAGITASI ALAPKAPCSOLASOK
0SSZEHASONLITASA - 3. RESZ
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Megléve, HAGYOMANYOS szerelvényekkel

Leiras

Kapcsolasi rajz , vagy bekotési abra

Valto- (alternativ)

kapcsolas

1. valtozat

nem

Vilagitds kapcsolasa két helyrdl.

Vezetékek a szerelvénydobozban:

Els6 szerelvénydoboz:

1x fazis (megtaplalés)

2x kapcsolt fazis (elmend a masik kapcsoléhoz)
Masodik szerelvénydoboz:

2x kapcsolt fazis (elmend a masik kapcsoléhoz)
1x kapcsolt fazis (elmend a ldmpéahoz)

Eszkozok:
2x hagyomanyos valtékapcsolé (106)

kapcsolas

I3

’

I3

agitas

Keresztvalto vil

1. valtozat

nem

2. valtozat

nem

Vilagitas kapcsolasa harom helyrél.

Vezetékek a szerelvénydobozban:

Elsé szerelvénydoboz:

1x fazis (megtdplalas)

2x kapcsolt fazis (elmend a masik kapcsoléhoz)
Masodik szerelvénydoboz:

2x kapcsolt fazis (1. szerelvénydobozbdl)

2x kapcsolt fazis (2. szerelvénydobozhoz)
Harmadik szerelvénydoboz:

2x kapcsolt fazis (2. szerelvénydobozbdl)

1x kapcsolt fazis (elmend a ldmpéhoz)

- Z|||-

Eszkozok:
2x hagyomanyos valtékapcsolo (106)
1x hagyomanyos keresztkapcsolé (107)

3. valtozat

nem

Vilagitas kapcsolasa harom helyrél.

Mindhdrom helyen telepitett kapcsold
jelzéfényes (kikapcsolt allapotban vilagit) miikdésd.

Vezetékek a szerelvénydobozban:

Els6 szerelvénydoboz:

1x fazis (megtaplalas)

2x kapcsolt fazis (elmend a masik kapcsoléhoz)
Masodik szerelvénydoboz:

2x kapcsolt fazis (1. szerelvénydobozbdl)

2x kapcsolt fazis (2. szerelvénydobozhoz)
Harmadik szerelvénydoboz:

2x kapcsolt fazis (2. szerelvénydobozbél)

1x kapcsolt fazis (elmené a ldmpahoz)

Ajelzéfényes kapcsolok fényjelzése csak akkor vilagithat megfelelen,

ha a mikadteté aram folyasa biztositott a fényforras fel6l. Egyes LED-es
fényforrasoknal ez gondot jelenthethet. A fényforrasba eleve beépitett, vagy a
Legrand vélasztékaban is megtalalhaté kompenzator hasznalata (fényforrassal
parhuzamos bekétése) megoldhatja a felmerild problémakat.

Eszkozok:
2x hagyomanyos valtékapcsolé jelzéfénnyel (106)
1x hagyomanyos keresztkapcsolé jelzéfénnyel (107)

Megjegyzés:
A jelzéfény kialakitasa nem igényli a nulla (N) vezeté meglétét a
szerelvénydobozban.

24



Lllegrand

Osszehasonlitas: 3. RESZ

Javasolt megoldas 0KOS szerelvényekkel

\ ’ 4
Atalakitas leirésa Kapcsolasi rajz, Létrehozott kapcsolas
vezetékezés bovitett funkcioi:
| L] = ——————— Csak dimmelhetd fényforrasokkal hasznalhato!
— = Kivitelezés lépései: N + 1 Kapcsolas funkcidi:
g g Elsé szerelvénydobozban: L ’ > | - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
el w a fazis és az egyik kapcsolt fazis szakszer( bekotése v - 2. helyrél kapcsolas/dimmelés .
o a hagyomanyos nyomnaba . e - ﬁkostelefqn etlpplllgei??_blgl kapcls’olas/dmmeles
= g = a masik kapcsolt fazis vezeték végének szigetelése I B id%g?tif?iliig:pssofésa[1| mappcg(c])pe]]s
E — Masodik sﬂzerelven)'/dobozban: i . Lo N U:,D(:U ]:Dc Q - itemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
1 © = az elsé szerelvénydoboz (nyomo) feldl érkezd fazis beko- = - automatizalasokba is illeszthetd
0 S tése a 2 vezetékes végrehajtd impulzus bemenetére 5 - a végrehajtén 4 féle fényjelzés izemmad
= :_.; w fazis potencidlon lévé vezetd bekitése a 2 vezetékes - L] ][~ [be/ki/ellenérzé/jelzd) allithato be
"g > végrehajtoba 1 Kiegészitd elemekkel:
0 - = a fényforrashoz tarté kapcsolt fazis vezetékének o— | +hagyomanyos nyoméval 8sszekdtve i
o bekdtése a 2 vezetékes végrehajté masik Eszkéizik: tovabbi helyekrol torténd fali kapcsolas/dimmelés
~ bekdtékapcsaba £5ZKOZ0K: . + vezeték nélkili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
o = a masik, eredetileg kapcsolt fazis vezeték végének 1x okos kagcsolo/dlml'ner, e tovabbi helyekrdl térténd fali kapcsolas/dimmelés
! ', 2 vezetékes [retrofit, végrehajto) + vezeték nélkiili okos szcenarid kapcsolokkal
. szigetelése Tovabbi informacié: 39. oldal [tavvezérlSkkel) csoportos, kdzponti vezérlé
Fényforrasnal: 1x hagyomanyos nyomé +vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel %)3 3)
= parhuzamosan be kell kétni a kompenzator modult Tovabbi informacio: 116. oldal (elemes tavvezérldvel) térténd vezérlés@ m\
0 Kivitelezés lépései: T - Csak dimmelhet6 fényforrasokkal hasznalhats!
L} Elsé szerelvénydobozban: N —%—Ki csolalslfugkcml: @ saombbal
8 wa fézi§ és“az egy_i‘k"kapcsolt fazis szakszer( 6sszekotése L | _ 2_322530_ ?12ly:"g"lrE:pechg{;sr;];i%rr:eléas
(8] vezgtek-osszekotolvel o i - okostelefon applikaciébél kapcsolas/dimmelés
o w a masik kapcsolt fazis vezeték végének szigetelése — - hangasszisztens 4ltali kapcsolas
© = v.n. kapcsolé/dimmer (tavvezérlé] . T - idézitett kikapcsolas (1mp...30p) )
= régzitése a szerelvénydobozra (csavarral) 000po0 - itemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
7)) ® | Masodik szerelvénydobozban: - automatizalasokba is illeszthet6
~ O N . . P ) RS - a végrehajton 4 féle fényjelzés izemmad
= o w Lényegében az el6z6 pont megismétlése és a | [be/gki/ellenérzé/jelzfi] 4llithaté be
o :'—-; fazis tovabbvitele (ism. vezeték 6sszekotd hasznalat). o
‘2 > | Harmadik szerelvénydobozban: _q—flﬁagiélr?éil;(:zer:(yﬁergéval ssszekitve
'S - = fazis potencialon lévs vezetS bekotése a 2 vezetékes Eszkizik: tovabbi helyekrél torténé fali kapcsolds/dimmelés
N vegrehajtoba . . " 1x okos kapcsolé/dimmer + vezeték nélkiili okos kapcsolokkal [tawezerldkkel)
= wa ferlyflorrashoz tar?o kaps:solt fa_zls velzt_etekenek 2 vezetékes [retrofit, végrehaits) tovabbi helyekrél térténd fali _Kapcsolas[dlmmeles
N bekotése a 2 vezetékes végrehajté masik Tovabbi informécié-'39 oldal + vezeték nélkiili okos szcenari¢ kapcsolokkal
3 bekotdkapcsaba 2x vezeték nélkiili okos- kaﬁcsolé/dimmer (tavvezérld) [tawtelzkerlgh(k_el{] cksoportos,lkgngEtllyezlerl N
A e vhnd N . +vezeték nélkili okos mozgasérzékelbve
u Fé:lcfetaTrQZIS\gT-alt vezeték végének szigetelése Tovabbi informacié: 60. oldal (elemes tavvezérlével) torténd vezérlés \3) %
e parhuzamosan be kell kétni a kompenzator modult @ m
(]
< Klw’l:elezes lelgesel: ‘ ﬁ —————————— A Kapcsolds funkcidi:
(] Elsé szerelvénydobozban: . - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
§ u A bejové fazis vezeték szakszer( bekdtése a hagyomanyos L | - 2. és 3. helyr8l kapcsolas/dimmelés
o nyomo bemeneti sorkapcsaba. m Ugyanezen sorkapocsba - okostelefon applikaciébél kapcsolas/dimmelés
az egyik elmend kapcsolt fazis szakszer(i bekotése. m Masik - hangasszisztens altali kapcsolas
elmend kapcsolt fazis vezet bekdtése a nyomé kimeneti - id8zitett kikapcsolas (1mp...30p)
so’rkap_csaba. [ Nyomo rogzitése a szerelvénydobozba. e - titemterv (napi/heti program) szerinti kapcsolas
+ | Masodik szerelvénydobozban: ) . - automatizalasokba is illeszthetd
@ | mAzelsé szerelvénydobozbdl bejové fazis vezeték szakszer( - a végrehajton 4 féle fényjelzés izemmad
Y | bekdtése hagyomanyos 2. nyomo bemeneti sorkapcsaba. (be/ki/ellenérzé/jelzd) allithatd be
# | m Ugyanezen sorkapocsba egyik elmend kapcsolt fazis — PP
‘o | szakszer( bekdtése. m Masik elmend kapcsolt fazis vezeték 1 Kiegészitd elemekkel: .
p
> | bekdtése a nyomo kimeneti sorkapcsaba. m 2. nyomé rogzité- + hagyomanyos nyomdval gsszekdtve =~ X
| sea szerelvénydobozba. tovabbi helyekrol torténd fali kapcsolas/dimmelés
Harmadik szerelvénydobozban: Eszkézék: + vezeték nélkiili okos kapcsolokkal [tayve;erlokkgl]
u Az els és masodik szerelvénydobozon keresztiil érkezé 1x okos kapcsolé/dimmer tovabbi helyekrdl torténd fali kapcsolas/dimmelés
fazis bekotése az okos kapcsolé/dimmerbe (2 vezetékes). 2 vezetékes (retrofit, végrehajté) * E’te'ZEtek: nlglifkulhokos szienalzll_o kaptc_solo’kliz}l
= Bejové masik kapcsolt fazis vezet6 szakszeri bekdtése Tovabbi informacio: 39. oldal . v:::teézlf;glkuﬁi ocksé’spﬁ:ois'éngrggﬁe'lgfezfr €s
az iménti okos kapcsolo 3= jelolés(i sorkapcsaba. = a 2x hagyomanyos nyomo (elemes tavvezérlével) térgténfj vezérlés %
fényforrashoz tarté kapcsolt fazis (* ) szakszer( bekotése ibbi i aci6: \\
ytorra ; p A Tovabbi informacio: 116. oldal
az iménti okos kapcsolé megfeleld sorkapcsaba. @
= Okos kapcsolé rogzitése a szerelvénydobozba.
Kivitelezés lépései:
Elsd szerelvénydobozban:
u A bejové fazis vezeték szakszer( bekdtése a hagyomanyos
jelzéfényes valtoérintkezds nyomé bemeneti sorkapcsaba. Kapcsolds funkcidi:
= Ugyanezen sorkapocsba az egyik elmené kapcsolt fazis - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal
szakszer(i bekotése. m Masik elmend kapcsolt fazis vezetd - 2. és 3. helyr8l kapcsolas/dimmelés
ekotése a nyomo kimeneti sorkapcsaba. m Nulla vezetd - ikaciobd 3s/di 4
bekdté 6 ki i sorkapcsab Null 8 okostelefon applikaciobol kapcsolas/dimmelés
bekotése a LED-es jelzéfény szabadon maradt kivezetéséhez - hangasszisztens altali kapcsolas
n l}lyon_\é rijgzitége a szerelvénydobozba. cl - id8zitett kikapcsolas (1mp...30p)
. | Masodik szerelvénydobozban: ) LY - Utemterv [napi/heti program] szerinti kapcsolas
@ | mAzelsd szerelvénydobozbol bejové fazis vezeték szakszerd = - automatizalasokba is illeszthetd
5 | bekdtése hagyomanyos 2. jelzéfenyes nyomé bemeneti sor- - a végrehajton 4 féle fényjelzés izemmad
5 | kapcsaba. m Ugyanezen sorkapocsba egyik elmené kapcsolt (be/ki/ellenérzé/jelzd) allithatd be
‘@ | fazis szakszeru bekotése. m Masik elmend kapcsolt fazis ve-
> | zeték bekétése a jelz6fényes nyomé kimeneti sorkapcsaba. +hagyomanyos nyoméval Gsszekstve
@ | = Nulla vezetd bekotése a LED-es jelzGfény szabadon Eszkozok: tovabbi helyekrol torténd fali kapcsolas/dimmelés

maradt kivezetéséhez m 2. jelz6fényes nyomo rogzitése a
szerelvénydobozba.

Harmadik szerelvénydobozban:

w Az els6 és masodik szerelvénydobozon keresztiil érkezé fa-
zis bekétése az okos L-N megtaplalasu kapcsolé/dimmerbe.
» Bejové masik kapcsolt fazis vezet6 szakszer( bekdtése az
iménti okos kapcsold B sorkapcsaba. m Nulla és a fényfor-
rashoz tarté kapcsolt fazis vezeték szakszer( bekotése az
iménti okos kapcsolé megfeleld sorkapcsaiba.

= Okos kapcsolé rogzitése a szerelvénydobozba.

1x okos kapcsolé/dimmer
(nulla (N) vezetd bekdtéssel, végrehajto)
Tovabbi informacio: 40. oldal

2x hagyomanyos valtéérintkezés nyomo jelzéfénnyel

Megjegyzés:
A fényjelzés kialakitasa igényli a nulla (N) vezetd meglétét
a szerelvénydobozban.

+ vezeték nélkili okos kapcsolokkal (tavvezérlékkel)
tovabbi helyekrél torténd fali kapcsolas/dimmelés

+ vezeték nélkiili okos szcenarid kapcsolokkal
(tavvezérlkkel) csoportos, kézponti vezérlés

+ vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel

(elemes tavvezérlbvel) torténd vezérlés
SRk
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ALAPFOGALMAK, SZABALYOK

FPULETVILAGITASI ALAPKAPCSOLASOK
0SSZEHASONLITASA - 4. RESZ

Megléve, HAGYOMANYOS szerelvényekkel

Leiras Kapcsolasi rajz , vagy bekotési abra

c
[}
=
0 o
]
g ]
>¢u.§-
Z o0
gun_
5 QO
ZED

2 vezetékezés kapcsolas:
Vilagitas kapcsolasa szerelvénydobozba
szerelt mozgasérzékeld kapcsoldval.

|

|

|

|

|

|

|
i
=11
—d

nem

Vezetékek a szerelvénydobozban:
Tx fazis (megtaplalas]
1x kapcsolt fazis (elmené a ldmpahoz)

Mozgaserzekelos
vilagitas kapcsolas

1. valtozat

Eszkozok:
1x hagyomanyos mozgasérzékelds kapcsold (2 ékes)
Tovabbi informacio: 114. oldal

I
I
I
I
I
I
I
I
I
R

3 vezetékezés kapcsolas:
Vilagitas kapcsoldsa szerelvénydobozba
szerelt mozgasérzékeld kapcsoloval.

Vezetékek a szerelvénydobozban:
Tx fazis (megtaplalas)
2x kapcsolt fazis (elmend a ldampahoz)

2. valtozat

Eszkozok:
1x hagyomanyos mozgasérzékelés kapcsolé (3 vezetékes)
Tovabbi informacio: 115. oldal

ARNYEKOLOVEZERLES KAPCSOLASAINAK
0SSZEHASONLITASA

s
L
©
o
N
o
£
i -
N | R
2 |E
5 |2 E
- N
= L
1
>
E
S Motoros redénydk és zsaluzidk
) kozvetlen (direkt) vezérlése kapcsoléval.
o nem
Vezetékek a szerelvénydobozban:
Tx fazis (bej6va)
2x kapcsolt fazis (elmend a redénymotorhoz)
i Eszkozok:
N 1x hagyomanyos redénynyomo
=
~©
>
I
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Lllegrand

Osszehasonlitas: 4. RESZ

Javasolt megoldas 0KOS szerelvényekkel

\N"¢
Atalakitas leirasa Kapcsol’a5| rajz, Letrsh’ozott kapc_sﬁlas
vezetékezés bovitett funkcioi:

0w un e Csak dimmelhetd fényforrasokkal hasznalhatd!

10 @ N o | | Kapcsolds funkci

E —°' L H - kapcsolas mozgasérzékeldvel (tavvezérls)

Yl 0 Kivitelezés lépései: | idézitet’t kikapcso[éssal [1§mp...1 5p) i »
0 v Szerelvénydobozban (okos kapcsolé/dimmer): - kapcsolas/dimmelés nyomégombbal [végrehaijt)

E % = a fazis és a kapcsolt fazis szakszer(i 6sszekotése 7% ™~ akar idézitett kikapcsolassal (1mp...30p)

o S o 7. - okostelefon applikaciobél kapcsolas/dimmelés
$ 2|, | et e hth el e
. (7)) - Utemterv [napi/heti program] szerinti kapcsolas

g @ | 5 | oldatfalon (mozgasérzékeld): - automatizéléFs)okba ig illgeszthetb' P

NE |2 w teljesen vezeték mentes szerelhetdség ] - a végrehajton 4 féle fényjelzés izemmaod

o ~g o = elhelyezésnél figyelni kell: ikl (be/ki/ellenérzé/jelzd) allithatd be

£ = > - lefedési teriiletre: tavolsag betartasahoz (észlelés) Kiegészitd elemekkel:

w > |- - mozgasirany és az érzékelési savok Eszkézok: +hagyomanyos nyoméval gsszekstve )
xo lehetdleg keresztezzék egymast 1x okos kapcsolé/dimmer tovabtpLheyl\[/;_klroll:ortEno fa“[hffc[s[T'ES/dlmlrwfll(es[]
o - falon ’klleili régzités 2 ve'zet_é_kes ['e‘,"? .-t' végrehajts) * Y:vz:bgi hneelyelf(;épl t%?‘téan%cfsa?i?(apisofa;/;/edzii‘rgelées

Fényforrasnal: o ) Tovabbi informacié: 39. oldal . +vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal
m parhuzamosan be kell kétni a kompenzator modult 1x vezeték nélkiili okos mozgasérzékelos kapcsolo (tawezérldkkel) csoportos, kozponti vezérlés
(tavvezérld) Tovabbiinformacio: 62. oldal +vezeték nélkiili okos mozgasérzékeldvel %\» \\\»
(elemes tawezérldvel) torténd vezérlés @ m
Kapcsolas funkcidi:
- kapcsolas mozgasérzékeldvel (tavvezérls)
idézitett kikapcsolassal (15mp...15p) o
Kvitetezée lénéseh O aaten Kiapcaaeet Hoops Jogy 1
Szerelye_nydobozban ,[0.k05 kapcsolo/dlmmgr]; s - okostelefon appliké(?iébél kapcsoléz/dimpmelés
w a fazis, lfap_csolt fazis, nulla szak"szerl_J_ gsszeko}ese » - hangasszisztens altali kapcsolas
= = kapcsolé/dimmer (nulla (N) vezetd bekotéssel, végrehajtd) - Utemterv [napi/heti program] szerinti kapcsolas
N régzitése a szerelvénydobozra (csavarral) % - automatizalasokba is illeszthetd
S | oldalfalon (mozgasérzékeld): @ - a végrehajtén 4 féle fényjelzés izemmad
® = teljesen vezeték mentes szerelhetdség (be/ki/ellendrz8/jelzd) allithaté be
>_ u elhelyezésnél figyelni kell: Kiegészitd elemekkel:
N - lefedési teriiletre: tavolsag betartasahoz (észlelés) +hagyomanyos nyoméval gsszekbtve ,
- mozgasirany és az érzékelési savok Eszkozdk: e verertk el okon Kool hamoreraikel
lehet’c'i!_eg kgrgsgtezzék egymast Tx okos kapcsulo/dl’r’nmer_ . . . tovabbi helyekrc’jlttjrtén% fali kapcsolas/dimmelés
= falon kivili régzités [nul’la l_N_] vezeto P’ekntessel, végrehajto) +vezeték nélkiili okos szcenarid kapcsolokkal
Tovabbi informacié: 40. oldal (tavvezérl8kkel) csoportos, kézponti vezérlés
1x vezeték nélkiili okos mozgasérzékelds kapcsold +vezeték nélkili okos mozgasérzékeldvel \\\» %
(tavvezérld) Tovabbiinformacio: 62. oldal (elemes tawvezérldvel) torténd vezérlés @ m
3 T ——
- L
g | |
N i ‘s lépései = Kapcsolds funkcidi:
o Kivitelezés lépései: A il AdpCsolas IUNKCIoN: .
Szerelvénydobozban: UM re_dony—, zsaluz@ mlotorok mozgatasa okqs )
E ma fézisl és"az egy.i.k"kapcsolt fazis szakszer( 6sszekotése [ntlgvrvo;?gﬁlél:;g;r(;g;?;ll)f;vgllabblak szerint:
= 5 vezeték-Gsszekotével o ) ) - okostelefon applikacidval
g N = a masik kapcsolt fazis vezeték végének szigetelése - hangasszisztens altali vezérléssel
= o = v.n. redény/zsaluzia (tavvezérls) - Uitemterv szerint (napi/heti program/napfelkelte)
g -¢_>v' régzitése a szerelvénydobozra (csavarral) - automatizalasba illesztve
N . | Reddnytokban: Kiegészitd elemekkel:
- - = reddny/zsaluzia mikromodul szakszer( bekétése a +okos Ve,ZEEék nélkUlj re_dﬁny/zsayl'uzvi.a klap”csolékkal
1 melléket 4brak alapjan [kt:;\ézzféréol;gﬁgptgsvgggl helyekrél torténé
? - TESZI gomb segitségével a miikoddkepesség . + vezeték nélkiili okos szcendrid kapcsolokkal
0 ellendrzése Eszkozok: = . ” (tawvezérlékkel) csoportos, kézponti vezérlés
L] 1x okos reddny/zsaluzia mikromodul (végrehajté)
[J] Tovabbi informacid: 46.0.
L 1x okos vezeték nélkiili red6ny/zsaluzia kapcsol6 (tavvezérld)
g Tovabbi informacid: 63. és 67. oldal
X T —
o N 1 Kapcsolas funkcidi:
L redény-, zsaluzia motorok mozgatasa
| okosi rggc'irﬂ(y-, zsaluzia kapcsoldval (végrehajtoval)
az alabbiak szerint:
Kivitelezés lépései: U‘m - sajat nyomoégombjaval
.. | = bekdtése hasonld a meglévével! -l AN - okostelefon applikaciéval
@ | mwaredénnyomé helyén a nulla (N) vezet bekotés rlrlz - hangasszisztens altali vezérléssel
5 | " eheter il et st apihel rogaminapelite
:T'; p . - a végrehajton 3 féle fényjelzés lizemmad
> | Vezetékek a szerelvénydobozban: & (be/ki/jelz8) allithatd be
i | - 1xfazis (megtaplalas) HH\/H‘

- 1x nulla (megtaplalas)
- 2 x kapcsolt fazis (elmend a redénymotorhoz)

Eszkozok:

1x okos reddny/zsaluzia kapcsol6 (végrehajtd)
Tovabbi informacio: 45.0.

1x okos vezeték nélkiili redony/zsaluzia kapcsolo (tavvezérld)
Tovabbi informacioé: 63. és 67. oldal

Kiegészitd elemekkel:

+ okos vezeték nélkiili redény/zsaluzia kapcsoldkkal
(tavvezérldkkel) tovabbi helyekrél torténd
kapcsolas, fékapcsolas

+vezeték nélkiili okos szcenarié kapcsolokkal \\\)
(tawezérlokkel) csoportos, kdzponti vezérlés
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VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkulacidval vagy méréssel)

kapcsold/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V)

kapcsolé/dimmer (V)
kettds kapcsold (2x V)
redény/zsaluzia kapcsold (V)
mikromodul, BE/KI (V)
mikromodul, BE/KI/DIMM (V)
mikromodul, redény/zsaluzia (V)
mikromodul, kapunyités (V)
2P+F csatlakozéaljzat, 16 A (V)
Plug-in 2P+F csatlakozdaljzat, 16 A (V)
kabelkivezets, csalddba nem sorolhatd, 14 A (V)
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V)
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolo/dimmer (ETV)
v.n. kettés kapcsolé (2x ETV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsold (ETV)
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV)
v.n. mikromodul (ETV kialakitasahoz)
v.n. multicolor kapcsolé (ETV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarid kapcsold (ETV)
v.n. ébredés/elalvas szcenarié kapcsold (ETV)
v.n. 4-es szcendrio kapcsold (ETV)
v.n. 4-es szcenarid tavvezérld, kulcstartd alakd (ETV)
vezeték nélkiili KINETIKUS TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolé/dimmer (KTV)
v.n. kettds kapcsold (2x KTV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsold (KTV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarid kapcsold (KTV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarid kapcsold (KTV)
v.n. 4-es szcenari6 kapcsold (KTV)
GATEWAY (4tjaré és koordinator feladatokra)
EMDX3 modularis gateway
Plug-in gateway
GATEWAY-t is tartalmazo KEZDO KESZLETEK
kezddkészlet: gateway (dugaljhoz épitett] + dugalj + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV
egyéb KESZLETEK
bévitdkészlet: filament.LED + 2x ETV
bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV
ELORE PAROSITOTT SZETTEK
e.p.sz. valtokapcsolashoz: mikromodul +2x ETV
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsolé/dimmer + ETV
e.p.sz.: 2P+F csatlakozoéaljzat (V) + ETV
modularis VEGREHAJTOK fogyasztas méréssel
impulzusrelé, 16AX (V)
kontaktor, 20AX (V)
vezérlérelé, NO, aramvaltéval (nagy telj. eszkézok vez. bemeneteihez)
moduléris MEROGESZKGZ0K (sramvaltéval)
terhelés levalasztas vezérld és villamos fogyasztasmérd, 1F
villamos fogyasztasméré, 1F
villamos fogyasztasmérg, 3F
Keretek
1-es keret
2-es keret
3-as keret

4-es keret

5-0s keret

Valena Life with Netatmo
okosotthon kivalasztasi tablazat

oldalszam

39. oldal
40. oldal
41. oldal
45. oldal
42. oldal
42. oldal
46. oldal
47. oldal
49. oldal
51. oldal
53. oldal
52. oldal

60. oldal
60. oldal
63. oldal
62. oldal
61. oldal
64. oldal
64. oldal
65. oldal
65. oldal
65. oldal

66. oldal
66. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal

36. oldal
37. oldal

35. oldal
72. oldal
72. oldal

72. oldal
72. oldal

73. oldal
73. oldal
73. oldal

43. oldal
54. oldal
55. oldal

69. oldal
70. oldal
71. oldal

Univerzalis

eszkozok

Valena Life with Netatmo

fehér

fekete

- 752184A 752284A 752384A 756384A

- 752166 752266 752366 756366

- 752188 752288 752388 756388

- 752190A 752290A 752390A 756390A
064888 - - . _
064899 - - - -
067697 - - - -
067696 - - . _

- 752194 752294 752394 756394
064840 - - - -

- (064879) (064863) (064898) (064847)
574200 - - - -

- 752185 752285 752385 756385
- 752187 752287 752387 756387
- 752191 752291 752391 756391
064875 - - - -
067694 - - - -
- 752183 - 752383 756383
- 752186 752286 752386 756386
- 752189 752289 752389 756389
- 752168 752268 752368 756368
067695

412181

199100

- 752196 752296 752396 756396
- 199308 B 199309 -
- 199306 - 199307 -

- 752150 752250 752350 -
- 752152 - - -
- 752154 752254 752354 -

412170

412171

412173

412172 - - . .
412015 - - - -
412175 - - - -

fehér elefantcsont aluminium fekete

- 754001 754041 754131 754251

- 754002 754042 754132 754252

- 754003 754043 754133 754253

- 754004 754044 754134 754254

- 754005 754045 754135 754255

Tovabbi kereteket a katalégus 122. oldalan talal!

JELMAGYARAZAT a fenti katalogusszamokhoz: (1) az alahtzott félkovér szamok = komplett szerelvények (1-es kerettel)

(2) nem aldhuzott szamok [szerelvények esetében] = mechanizmus + burkolat (keret nélkiil)




Valena Allure with Netatmo
okosotthon kivalasztasi tablazat

Lllegrand

oldalszam Univerzalis Valena Allure with Netatmo
eszkozok Lef L fekete gyongyhaz
VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkuldcidval vagy méréssel)
kapcsold/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V) 39. oldal - 752584A 752684A 752784A 752884A 752984A
kapcsold/dimmer (V) 40. oldal - 752566 752666 752766 752866 752966
kettds kapcsolé (2x V) 41. oldal - 752588 752688 752788 752888 752988
redény/zsaluzia kapcsolé (V) 45. oldal - 752590A 752690A 752790A 752890A 752990A
mikromodul, BE/KI (V) 42. oldal 064888 - - - - -
mikromodul, BE/KI/DIMM (V) 42. oldal 064899 - - - - -
mikromodul, redény/zsaluzia (V) 46. oldal 067697 - - - - -
mikromodul, kapunyitas (V) 47. oldal 067696 - - - - -
2P+F csatlakozéaljzat, 16 A (V) 49. oldal - 752594 752694 752794 752894 752994
Plug-in 2P+F csatlakozdaljzat, 16 A (V) 57. oldal 064840 - - - - -
kabelkivezetd, csalddba nem sorolhaté, 14 A (V) 53. oldal - (064879) (064863) (064898) (064847) (064851)
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V) 52. oldal 574200 - - - - -
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLGK
v.n. kapcsold/dimmer (ETV) 60. oldal - 752585 752685 752785 752885 752985
v.n. kettds kapcsold (2x ETV) 60. oldal - 752587 752687 752787 752887 752987
v.n. redény/zsaluzia kapcsolé (ETV) 63. oldal - 752591 752691 752791 752891 752991
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV) 62. oldal 064875 - - - - -
v.n. mikromodul (ETV kialakitaséhoz) 61. oldal 067694 - - - - -
v.n. multicolor kapcsolé (ETV) 64. oldal - - - - - -
v.n. tdvozas/érkezés szcendrié kapcsold (ETV) 64. oldal - 752586 752686 752786 752886 752986
v.n. ébredés/elalvas szcenarié kapcsold (ETV) 65. oldal - 752589 752689 752789 752889 752989
v.n. 4-es szcendri6 kapcsolé (ETV) 65. oldal - 752568 752668 752768 752868 752968
Vv.n. 4-es szcenari6 tavvezérld, kulestartd alakd (ETV) 65. oldal 067695

vezeték nélkiili KINETIKUS TAVVEZERLOK

v.n. kapcsold/dimmer (KTV)
v.n. kettds kapcsold (2x KTV)
v.n. reddny/zsaluzia kapcsold (KTV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV)
v.n. 4-es szcendrié kapcsold (KTV)

GATEWAY (4tjaré és koordinator feladatokra)
EMDX3 modularis gateway
Plug-in gateway

kezd6készlet: gateway (dugaljhoz épitett) + dugalj + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV

kezd8készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV

bovitdkészlet: filament.LED + 2x ETV

bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV

e.p.sz. valtékapcsolashoz: mikromodul +2x ETV
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsold/dimmer + ETV
e.p.sz.: 2P+F csatlakozéaljzat (V] + ETV
moduldris VEGREHAJTOK fogyasztas méréssel
impulzusrelé, 16AX (V)
kontaktor, 20AX (V)
vezérldrelé, NO, aramvaltéval (nagy telj. eszkézok vez. bemeneteihez)
moduldris MERGESZKGZOK (dramvaltdval)
terhelés levalasztas vezérld és villamos fogyasztasmérd, 1F
villamos fogyasztasmérg, 1F

villamos fogyasztasmérg, 3F

1-es keret
2-es keret
3-as keret

4-es keret

5-0s keret

66. oldal
66. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal

36. oldal
37. oldal

35. oldal
72. oldal
72. oldal

72. oldal
72. oldal

73. oldal
73. oldal
73. oldal

412181

199100

GATEWAY-t is tartalmazé KEZDO KESZLETEK

egyéb KESZLETEK

752650

752750

752850

ELORE PAROSITOTT SZETTEK

752950

752654

752754

752854

JELMAGYARAZAT a fenti katalégusszamokhoz: (1) az alahdzott félkvér szamok = komplett szerelvények (1-es kerettel)
(2) nem aldhuzott szamok (szerelvények esetében) = mechanizmus + burkolat (keret nélkiil)

Tovabbi kereteket a katalégus 123. oldalan talal!

43. oldal 412170 - - - - -
54. oldal 412171 - - - - -
55. oldal 412173 - - - - -
| modutaris MERGESZKOZOK lgramvattéva . |
69. oldal 412172 - - - - -
70. oldal 412015 - - - - -
71. oldal 412175 - - - - -
B 754301 754311 754391 754401 75441
- 754302 754312 754392 754402 754412
- 754303 754313 754393 754403 754413
- 754304 754314 754394 754404 754414
- 754305 754315 754395 754405 754415
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Céliane with Netatmo & P. Mosaic with Netatmo

okosotthon kivalasztasi tablazat

oldalszam

Univerzalis

eszkozok

Céliane with Netatmo

P. Mosaic w.N.

fehér

grafit

titanium

fehér

VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkulacidval vagy méréssel]

vezeték nélkiili KINETIKUS TAVVEZERLOK

GATEWAY (atjérd és koordinator feladatokral
EMDX3 modularis gateway
Plug-in gateway
GATEWAY-t s tartalmazé KEZDO KESZLETEK

egyéb KESZLETEK
bévitékészlet: filament.LED + 2x ETV
bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV
ELORE PAROSITOTT SZETTEK

moduldris VEGREHAJTOK fogyasztas méréssel

moduldris MEROESZKOZOK (dramvaltdval)

36. oldal
37. oldal

72. oldal
72. oldal

kapcsolé/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V) 39. oldal - 067721A 064891A 067771A 077701LA
. kapcsolo/dimmer (V) 40. oldal - 067797 067799 067798 077708LA
kettds kapcsold (2x V) 41. oldal - 067722 064892 067772 077702LA
reddny/zsaluzia kapcsolé (V) 45. oldal - 067726A 064896A 067776A 077706LA
mikromodul, BE/KI (V) 42. oldal 064888 - - - -
. mikromodul, BE/KI/DIMM (V) 42. oldal 064899 - - - -
mikromodul, redény/zsaluzia (V) 46. oldal 067697 - - - =
N mikromodul, kapunyitas (V) 47. oldal 067696 - - - -
2P+F csatlakozodaljzat, 16 A (V) 49. oldal - 064830 064838 064837 077713L
Plug-in 2P+F csatlakozdaljzat, 16 A (V) 51. oldal 064840 - - - -
kabelkivezets, csalddba nem sorolhatd, 14 A (V) 53. oldal - (064879) (064883) (064882) (064879)
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V) 52. oldal 574200 - - -
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLOK
v.n. kapcsold/dimmer (ETV) 60. oldal - 067723 064893 067773 077723LA
v.n. kettds kapcsolé (2x ETV) 60. oldal - 067724 064894 067774 077724LA
v.n. redény/zsaluzia kapcsold (ETV) 63. oldal - 067646 064897 067647 077746LA
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV) 62. oldal 064875 - - - -
v.n. mikromodul (ETV kialakitasahoz) 61. oldal 067694 - - - -
v.n. multicolor kapcsolé (ETV) 64. oldal - 067767 067769 067768 077710L
v.n. tvozas/érkezés szcenarié kapcsold (ETV) 64. oldal - 064872 064874 064873 077715LA
v.n. ébredés/elalvas szcenarié kapcsold (ETV) 65. oldal - 064884 064886 064885 077718LA
v.n. 4-es szcenarié kapcsold (ETV) 65. oldal - 067755 067757 067756 077709LA
V.n. 4-es szcenarid tavvezérld, kulcstartd alakd (ETV) 65. oldal 067695 - - - -

412181

v.n. kapcsolé/dimmer (KTV) 66. oldal - 067723L 067779L 067773L 077053L

v.n. kettds kapcsold (2x KTV) 66. oldal - 0677241 067780L 067774L 0770541

v.n. redény/zsaluzia kapcsold (KTV) 67. oldal - 0676461 0677641 06764701 077055L

v.n. tdvozas/érkezés szcenarid kapcsold (KTV) 67. oldal B 0648721 067785L 064873L 077056L
v.n. tdvozas/érkezés szcenarid kapcsold (KTV) 67. oldal - 064884L 067786L 0648851 077057L
v.n. 4-es szcenari6 kapcsold (KTV) 67. oldal - 067755L 067769L 067756L 0770261

199100

kezdGkészlet: gateway (dugaljhoz épitett) + dugalj + ETV 35. oldal - 064820 064828 064827 077733L
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV 72. oldal - - - - -
kezd8készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV 72. oldal - - - - -

e.p.sz. valtékapcsolashoz: mikromodul +2x ETV 73. oldal - 067777 067627 067778 077777L
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsolé/dimmer + ETV 73. oldal - - - - -
e.p.sz.: 2P+F csatlakozéaljzat (V) + ETV 73. oldal - - - - -

impulzusrelé, 16AX (V) 43. oldal 412170 - - - -
kontaktor, 20AX (V) 54. oldal 4217 - - - -
vezérlérelé, NO, aramvaltéval (nagy telj. eszkézok vez. bemeneteihez) 55. oldal 412173 - - - -

terhelés levalasztas vezérld és villamos fogyasztasmérd, 1F 69. oldal 412172 - - - -
villamos fogyasztasméré, 1F 70. oldal 412015 - - - -
villamos fogyasztasméré, 3F 71. oldal 412175 - - - -

1-es keret - 066631 068971 068901 tobb valtozat
2-es keret - 066632 068972 068902 t6bb valtozat
3-as keret - 066633 068973 068903 t6bb valtozat
4-es keret - 066634 068974 068904 t6bb valtozat
5-0s keret - - - - -

Tovabbi kereteket a katalogus 120. oldalan talal!

JELMAGYARAZAT a fenti katalégusszamokhoz: (1) az alahdzott félkdvér szamok = komplett szerelvények (1-es kerettel)
(2) nem alahuzott szamok (szerelvények esetében) = mechanizmus + burkolat (keret nélkil)
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VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkulcidval vagy méréssel)
kapcsold/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V)
kapcsolé/dimmer (V)
kettds kapcsold (2x V)
red6ny/zsaluzia kapcsold (V)
mikromodul, BE/KI (V)
mikromodul, BE/KI/DIMM (V)
mikromodul, redény/zsaluzia (V)
mikromodul, kapunyitas (V)
2P+F csatlakozoaljzat, 16 A (V)
Plug-in 2P+F csatlakozéaljzat, 16 A (V)
kabelkivezet8, csalddba nem sorolhatd, 14 A (V)
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V)
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolé/dimmer (ETV)
v.n. kettds kapcsolé (2x ETV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsold (ETV)
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV)
v.n. mikromodul (ETV kialakitasahoz)
v.n. multicolor kapcsolé (ETV)
v.n. tavozas/érkezés szcenari6 kapcsold (ETV)
v.n. ébredés/elalvas szcenario kapcsold (ETV)
v.n. 4-es szcenari6 kapcsolé (ETV)
v.n. 4-es szcenari6 tavvezérld, kulcstartd alakd (ETV)
vezeték nélkiili KINETIKUS TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolé/dimmer (KTV)
v.n. kettds kapcsold (2x KTV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsolé (KTV)
v.n. tavozas/érkezés szcenarid kapcsold (KTV)
v.n. tvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV)
v.n. 4-es szcendrio kapcsold (KTV)
GATEWAY (atjaré és koordinator feladatokra)
EMDX3 modularis gateway
Plug-in gateway
GATEWAY-t s tartalmazé KEZDG KESZLETEK
kezd8készlet: gateway (szerelvény) + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV
egyéb KESZLETEK
bévitékészlet: filament.LED + 2x ETV
bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV
ELORE PAROSITOTT SZETTEK
e.p.sz. valtokapcsolashoz: mikromodul +2x ETV
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsolé/dimmer + ETV
e.p.sz.: 2P+F csatlakozdaljzat (V) + ETV
modularis VEGREHAJTOK fogyasztas méréssel

SUNO with Netatmo

okosotthon kivalasztasi tablazat

Lllegrand

oldalszam

39. oldal
40. oldal
41. oldal
45. oldal
42. oldal
42. oldal
46. oldal
47. oldal
49. oldal
51. oldal
53. oldal
52. oldal

60. oldal
60. oldal
63. oldal
62. oldal
61. oldal
64. oldal
64. oldal
65. oldal
65. oldal
65. oldal

66. oldal
66. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal

36. oldal
37. oldal

35. oldal
72. oldal
72. oldal

72. oldal
72. oldal

73. oldal
73. oldal
73. oldal

Univerzalis

eszkozok

SUNO with Netatmo

fehér

722172

aluminium

722372

fekete

722472

722171

722371

722471

722182

722382

722482

722178

722378

722478

064888

064899

067697

067696

722180

722380

722480

064840

(064879)

(064898)

(064847)

574200

722173

722373

722473

722174

722374

722474

722179

722379

722479

064875

067694

722176

722376

722476

722177

722377

722477

722175

722375

722475

412181

199100

722170

722370

722470

MEGJEGYZES a fenti szerelvények katalégus szamaihoz: mechanizmus + burkolat (keret nélkiil)

Tovabbi kereteket a katalégus 124. oldalan talal!

impulzusrelé, 16AX (V) 43. oldal 412170 - - -
kontaktor, 20AX (V) 54. oldal 412171 - - -
vezérlérelé, NO, aramvaltéval (nagy telj. eszkozok vez. bemeneteihez) 55. oldal 412173 - - -
terhelés levalasztas vezérlg és villamos fogyasztasmérd, 1F 69. oldal 412172 - - -
villamos fogyasztasméré, 1F 70. oldal 412015 - - -
villamos fogyasztasmérs, 3F 71. oldal 412175 - - -

1-es keret - 721501 721511 721521

2-es keret - 721502 721512 721522

3-as keret - 721503 721513 721523

4-es keret - 721504 721514 721524

5-0s keret - 721505 721515 721525
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Lllegrand
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VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkulcidval vagy méréssel)

Niloé STEP with Netatmo

okosotthon kivalasztasi tablazat

oldalszam

Univerzalis

eszkozok

Niloé STEP with Netatmo

fehér

aluminium

fekete

kapcsold/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V)

kapcsolo/dimmer (V)
kettds kapcsold (2x V)
redény/zsaluzia kapcsold (V)
mikromodul, BE/KI (V)
mikromodul, BE/KI/DIMM (V)
mikromodul, redény/zsaluzia (V)
mikromodul, kapunyitas (V)
2P+F csatlakozoaljzat, 16 A (V)
Plug-in 2P+F csatlakozéaljzat, 16 A (V)
kabelkivezetd, csaladba nem sorolhaté, 14 A (V)
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V)
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolo/dimmer (ETV)
v.n. kettés kapcsolé (2x ETV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsolé (ETV)
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV)
v.n. mikromodul (ETV kialakitasahoz)
v.n. multicolor kapcsolé (ETV)
v.n. tavozas/érkezés szcenarié kapcsold (ETV)
v.n. ébredés/elalvas szcenarid kapcsold (ETV)
v.n. 4-es szcenari6 kapcsolé (ETV)
v.n. 4-es szcenario tavvezérld, kulcstartd alaku (ETV)
vezeték nélkiili KINETIKUS TAVVEZERLOK
v.n. kapcsolé/dimmer (KTV)
v.n. kettds kapcsold (2x KTV)
v.n. redény/zsaluzia kapcsolé (KTV)
v.n. tdvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV)
v.n. tvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV)
v.n. 4-es szcendrio kapcsold (KTV)
GATEWAY (4tjaré és koordinator feladatokra)
EMDX3 modularis gateway
Plug-in gateway
GATEWAY-t s tartalmazé KEZDG KESZLETEK
kezddkészlet: gateway (szerelvény) + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV

készlet: filament.LED + 2x ETV
bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV
ELGRE PAROSITOTT SZETTEK
e.p.sz. valtékapcsolashoz: mikromodul +2x ETV
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsolé/dimmer + ETV
e.p.sz.: 2P+F csatlakozéaljzat (V) + ETV
modularis VEGREHAJTOK fogyasztas méréssel

39. oldal
40. oldal
41. oldal
45. oldal
42. oldal
42. oldal
46. oldal
47. oldal
49. oldal
51. oldal
53. oldal
52. oldal

60. oldal
60. oldal
63. oldal
62. oldal
61. oldal
64. oldal
64. oldal
65. oldal
65. oldal
65. oldal

66. oldal
66. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal
67. oldal

36. oldal
37. oldal

35. oldal
72. oldal
72. oldal

72. oldal
72. oldal

73. oldal
73. oldal
73. oldal

863653

863753

863853

863652

863752

863852

863632

863732

863832

863644

863744

863844

064888

064899

067697

067696

863620

863720

863820

064840

(064879)

(064898)

(064847)

574200

863606

863706

863806

863608

863708

863808

863643

863743

863843

064875

067694

863602

863702

863802

863601

863701

863801

863604

863704

863804

067695

412181

199100

863600

863700

863800

egyéb KESZLETEK
bévi

impulzusrelé, 16AX (V) 43. oldal 412170 - - -
kontaktor, 20AX (V) 54. oldal L1217 - - -
vezérlérelé, NO, aramvaltéval [nagy telj. eszkdzok vez. bemeneteihez) 55. oldal 412173 - - -
terhelés levalasztas vezérld és villamos fogyasztasmérd, 1F 69. oldal 412172 - - -
villamos fogyasztasméré, 1F 70. oldal 412015 - - -
villamos fogyasztasmérg, 3F 71. oldal 412175 - - -

1-es keret - 863191 863391 863591

2-es keret - 863192 863392 863592

3-as keret - 863193 863393 863593

4-es keret - 863194 863394 863594

5-0s keret - 863195 863395 863595

Tovabbi kereteket a katalégus 125. oldalan talal!

MEGJEGYZES a fenti szerelvények katalégus szamaihoz: mechanizmus + burkolat (keret nélkiil)




Plexo 55 with Netatmo

okosotthon kivalasztasi tablazat

VEGREHAJTOK (fogyasztas kalkuldcidval vagy méréssel)

GATEWAY-t s tartalmazé KEZDO KESZLETEK
kezdGkészlet: gateway (dugaljhoz épitett) + dugalj + ETV
kezd6készlet: gateway (Plug-in) + filament.LED + ETV
kezd8készlet: gateway (Plug-in) + normal.LED + ETV

bovitdkészlet: filament.LED + 2x ETV

bévitékészlet: normal.LED + 2x ETV

e.p.sz. valtékapcsolashoz: mikromodul +2x ETV
e.p.sz. valtékapcsolashoz: kapcsold/dimmer + ETV
e.p.sz.: 2P+F csatlakozéaljzat (V] + ETV
moduldris VEGREHAJTOK fogyaszts méréssel
impulzusrelé, 16AX (V)
kontaktor, 20AX (V)
vezérlérelé, NO, aramvaltéval (nagy telj. eszkézok vez. bemeneteihez)
moduldris MERGESZKGZ0K (dramvaltéval)
terhelés levalasztas vezérl és villamos fogyasztasmérd, 1F
villamos fogyasztasmérg, 1F
villamos fogyasztasmérd, 3F
Keretek
1-es keret
2-es keret
3-as keret

4-es keret

5-0s keret

oldalszam

35. oldal
72. oldal
72. oldal

72. oldal
72. oldal

Univerzalis

eszkozok

Plexo 55 with Netatmo

fehér

sziirke

antracit

kapcsold/dimmer, retrofit - 2 vezetékes (V) 39. oldal - - 0698751 0698951
kapcsold/dimmer (V) 40. oldal - - 069876L 069896L
kettés kapcsolé (2x V) 41. oldal - - - -
redény/zsaluzia kapcsolé (V) 45. oldal - - - -
mikromodul, BE/KI (V) 42. oldal 064888 - - =
mikromodul, BE/KI/DIMM (V) 42. oldal 064899 N N .
mikromodul, redény/zsaluzia (V) 46. oldal 067697 - - -
mikromodul, kapunyités (V) 47. oldal 067696 - - -
2P+F csatlakozdaljzat, 16 A (V) 49. oldal - 069887L 069877L 069897L
Plug-in 2P+F csatlakozéaljzat, 16 A (V) 57. oldal 064840 - - -
kabelkivezetd, csalddba nem sorolhaté, 14 A (V) 53. oldal - - - -
tavvezérelhetd relémodul (1M), 16 A (V) 52. oldal 574200 - - -
vezeték nélkiili ELEMES TAVVEZERLOK
v.n. kapcsold/dimmer (ETV) 60. oldal - - - -
v.n. kettds kapcsolé (2x ETV) 60. oldal - - - -
v.n. reddény/zsaluzia kapcsold (ETV) 63. oldal - - - -
v.n. mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (ETV) 62. oldal 064875 - - -
v.n. mikromodul (ETV kialakitasahoz) 61. oldal 067694 - - -
v.n. multicolor kapcsolé (ETV) 64, oldal - - - -
v.n. tdvozas/érkezés szcendrié kapcsold (ETV) 64, oldal - - - -
v.n. ébredés/elalvas szcenarié kapcsold (ETV) 65. oldal - - - -
v.n. 4-es szcenarié kapcsold (ETV) 65. oldal - - - -
V.N. 4-es szcenarid tavvezérld, kulcstartd alakd (ETV) 65. oldal 067695 - - -
v.n. kapcsold (KTV) 66. oldal - 069884L 069874L 069894L
v.n. kettds kapcsold (2x KTV) 66. oldal - 069835L 069819L 069836L
v.n. redény/zsaluzia kapcsold (KTV) 67. oldal - - 069873L 069883L
v.n. tavozas/érkezés szcenario kapcsold (KTV) 67. oldal - - - -
v.n. tdvozas/érkezés szcenarié kapcsold (KTV) 67. oldal - - - -
v.n. 4-es szcenari6 kapcsold (KTV) 67. oldal - - - -
EMDX3 modularis gateway 36. oldal 412181 - - -
Plug-in gateway 37. oldal 199100 - - -

egyéb KESZLETEK

ELGRE PAROSITOTT SZETTEK

73. oldal - - - -
73. oldal - - - -
73. oldal - - - -
43, oldal 412170 - - -
54. oldal 412171 - - -
55. oldal 412173 - - -
69. oldal 412172 - - -
70. oldal 412015 - - -
71. oldal 412175 - - -

fehér sziirke antracit

- 069692L 069681L 069606L

- 0696941 069683L 069607L

- 069698L 069687L 069608L

JELMAGYARAZAT a fenti katalégusszamokhoz: (1) az alahdzott félkdvér szamok = komplett szerelvények (1-es kerettel)
(2) nem alahuzott szamok (szerelvények esetében] = mechanizmus + burkolat (keret nélkiil)

Lllegrand
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ATJARO (GATEWAY)

okosotthon rendszer eszkdzei a

A, with Netatmo” teljes
funkcionalitds eléréséhez a Legrand Aaltal kezelt felhd
szolgaltatashoz is kapcsolddnak. Konfiguraciohoz, program
vezérlésekhez, feltételek  kialakitdsdhoz és  kovetéséhez,
tdwezérléshez,  fogyasztdsi  adatok  lekérdezéséhez  sth.
nélkilozhetetlen a hasznalata.

A Zigbee 3.0 kommunikacion alapuld okosotthon eszkdzok
technolégiaja nem teszi lehetdvé, hogy kdzvetlentil csatlakozzanak
az Internetre és adatokat kildjenek/fogadjanak a Legrand
szervereit6l. Ehhez a feladathoz egy atjarora van sziikség, amely
kétirdnyu adatatvitelt tesz lehetévé a Zigbee és a Wi-Fi halézat
kozott. A vezeték nélkili helyi halézatrél (Wi-Fi) mar egyszer(ien
eljuthatnak az adatcsomagok az Internet szolgaltaté irdanyaba.

Normal otthoni kdrnyezetben, legtdbb esetben az eszkdzok
nem igényelnek specialis beallitast. Szigoru tlzfal szabalyokkal
védett haldzat esetén viszont a haldzati eszkozon a 25050-es
TCP port engedélyezésére van sziikség mindkét irdnyban.

34

A hagyomanyos értelemben vett atjaré (gateway) szerep azonban
kiegésziil egyéb feladatokkal is, igy igen sok megnevezés terjedt el
ezen eszkozok azonositasara: atjard, kozpont, HUB, koordinator. A
Legrand kinalataban a tovabbiakban az atjaré (gateway) neveket
fogjuk hasznaljuk.

Ezek az eszkdzok tehat a halozatok Osszekdtésén, protokoll
kommunikacidk tolmacsolasan tul egyéb feladatokat is ellatnak.

Nélkilozhetetlen a szerepik a tanitasi/parositasi folyamatokban
is, hiszen a konfiguraciot kovetden kezeli az eszkdzfrissitéseket,
az Internet kapcsolat megszakaddsa esetén ideiglenesen tarolja
a fogyasztasmérési és egyéb adatokat és fontos szerepet jatszik
beallitdsokban stb.

A rendszerben bet6ltott fontossaga ellenére mégsem egy be-
kimenetekkel rendelkezd kdzpontnak tekinthetd.

A lokalisan inditott vezérlések mar nem rajta mulnak, azaz nem kell
aggddnia, hiszen az éplilet szerelvényeiaz Internet kapcsolat hianyaban
is mikoddképesek, egymassal dsszekottetésben maradnak.



,With Netatmo” okosotthon rendszer

Kezdékészletek atjaréval (gateway)

Lllegrand

ﬁ @ zigbee

7523 96

Csom.

@ zigbee

certified
[ _— product

077733L

Katszam | with Netatmo okosotthon kezddokészletek
szerelvénycsaladba illesztett atjaroval

wi-Fi)) @ zigbee

certified
product

Okosotthon kezdokészlet
kapcsoldcsaladok formavilagabailleszkedo atjardval

Csomag tartalma:

- 1db egybeépitett gateway (atjard) és
okos 2P+F csatlakozéaljzat (dugalj)

- 1 db tavozas/érkezés szcenarid kapcsold
(elemes tavvezérld)

- 1 db hagyomanyos 2-es keret

(gateway és okos 2P+F soroldsahoz)

- 1 db hagyomanyos 1-es keret (tavvezérlghoz)

- 4db kétoldall ragasztétapasz
(elemes tavvezérld rogzitéséhez)

Valena Life with Netatmo

(mechanizmus + burkolat + keret)
752196 [Fehér
752296 []Elefantcsont
752396 []Aluminium Lz
756396 M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + burkolat + keret)
752596 O Fehér
752696 O Elefantcsont
752796 O Aluminium
752896 @ Fekete
752996 O Gydngyhaz

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + burkolat + keret)
064820 O Fehér billenty(i / fehér keret _
064827 O Titanium burkolat / titan keret P
064828 @ Grafit burkolat / wolfram keret ‘

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + rogzitéperem + burkolat + keret)
077733L [1Fehér

Csomag tartalma:

- 1 db gateway (atjard)

- 1db tavozas/érkezés szcenarid kapcsold
(elemes tavvezérld)

- 2db hagyomanyos 1-es keret

- 2db kétoldall ragasztétapasz
(elemes tavvezérlé rogzitéséhez

SUNO (mechanizmus + burkolat) keret nélkiil és
okos 2P+F csatlakozdaljzat nélkiil
722170 [JFehér
722370 []Aluminium
722470 M Fekete

Niloé STEP (mechanizmus + burkolat) keret nélkiil és
okos 2P+F csatlakozéaljzat nélkiil

863600 [JFehér

863700 []Aluminium

863800 M Fekete

1 Felhasznalasa
ATJARO (gateway):
Okosotthon rendszer ...
... 0sszetevdinek egymashoz parositasa
... tvoli elérhetéségének biztositasa
... 0sszekotése a Legrand felhd szolgaltatasaival
... Wi-Fi haldzatra, majd azon keresztil az Internetre kapcsolasa
... 0sszetevdinek firmware frissitésének menedzselése
... fogyasztasi adatok ideiglenes tarolasa
Maximum 100 db Zigbee eszkoz kapcsolodhat az altala kezelt
Zighee/Mesh haldzatra

OKOS 2P+F ALJZAT (végrehajtd)

Késziilékek tapellatasa tavvezérlési, idozitési, itemezési
lehetéséggel, fogyasztas méréssel, figyelmeztetd tzenetek
beallithatosagaval, tovabbi részletek: 49. oldalon

Zigbee jelismétléként is mikaodik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh halézat kiterjedtségét, eszkozok hatétavolsagat.

TAVOZAS/ERKEZES SZCENARIO KAPCSOLO [(elemes tavvezérl)

- tavozas/érkezés szcenaridba felvett végrehajtdk egylttes
BE/KI kapcsolasa (f6kapcsolo funkcio)

- okosotthon rendszer dsszetevéinek parositasi folyamatanak
inditdsa, nyugtazasa (a készlet atjaréi nem rendelkeznek
konfiguracios nyomégombbal)

I Jellemzdi

Kommunikéacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZC (coordinator)

Védettség: IP40/ IK04 (dugalj); IP40/ IK02 (elemes tavvezérld)

Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C

Taroldsi h6mérséklet:  0..+45°C

EGYBEEPITETT GATEWAY/DUGALJ:
Szerelvények burkolattal és kerettel szallitva.
LED-es fényjelzés a m(ikodési allapotok visszajelzésére
Névleges fesziiltség: 230 V~
Maximalis teljesitmény (terhelés): 3680 W (cos ¢ = 0,8)
Beépitett elektronikus tulterhelés védelemmel
Bekotdkapocs tipusa: rugds
Bekotékapcsok [)2,5mm2 tomor vezetékekhez):
2x fazis (L), 2x nulla (N}, 2x védévezetd (L)
Készenléti teljesitményfelvétel: 0,1 W (dugalj)
KULONALLO GATEWAY (DUGALJ NELKUL):
Szerelvények burkolattal, de keret nélkiil szallitva

1 Szerelhetdség
EGYBEEPITETT GATEWAY/DUGAL J:

Barmely hagyomanyos 2P+F aljzat helyére telepithetd

Az atjaré (gateway) fliggbleges, sorolassal egybeépitett az
okos 2P+F aljzattal (kivéve SUNO és Niloé STEP
csaladokban)

Felszereléséhez ajanlott 1 db, legalabb 50 mm mélység
szerelvénydoboz hasznalata, amely alatt/felett elegendG helyet
kell biztositani a falon kivdili, vele egybeépitett atjaro szamaraiis.

Rogzitése torténhet korommel és/vagy csavarral.

KULONALLO GATEWAY (DUGALJ NELKUL):
Barmely hagyomanyos 2P+F aljzat helyére telepithetd
ELEMES TAVVEZERLO
- feluletre (falra, bltorra): mellékelt ragasztétapasszal vagy csavarral
- szerelvénydobozhoz: csavarral
- hordozhat6 médon is alkalmazhatd

[ Bekotési abra [ Méretek (Valena Life)

B |

T

egybeépitett
gateway (atjard) és ‘ A ‘ B ‘ C ‘ D ‘
|

okos 2P+F
csatlakozéaljzat
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~With Netatmo” okosotthon rendszer @ zigbee

atjaro (gateway) modularis kialakitassal

Il Felhasznalasa

N e Okosotthon rendszer ...
i ... 0sszetevGinek egymashoz parositasa
~ ... tavoli elérhetGségének biztositasa

... 0sszekotése a Legrand felhd szolgaltatasaival
... Wi-Fi halézatra, majd azon keresztil az Internetre kapcsolasa
... 0sszetevdinek firmware frissitésének menedzselése
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@555 ... fogyasztasi adatok ideiglenes tarolasa
Q EgE Maximum 100 db Zigbee eszkoz kapcsolddhat az altala kezelt
e Bl Zigbee/Mesh haldzatra
= [ I Jellemzoi
'e;"d_#___ Elosztoszekrénybe szerelhetd, kalapsinre pattinthato

‘ modularis eszkdz (2,5 DIN modul)
i — Szerszam nélkil szétpattinthatd burkolat (2 részes kialakitas)
\ XL-PRO3 elosztoszekrény tervezészoftverben megtalalhato

ElSlap feldl elérhetd, rejtett nyomégomb a parositasokhoz

412181 _konfiguraciohoz, emiatt nincs szilksége tovabbi eszkozre
Allapotjelzé LED visszajelzései informalnak a tanitasi folyamat
Csom. Katszamll with Netatmo okosotthon atjaré sikerességérdl, lizemallapotokrol
. Névleges fesziiltség: 230 V~
Wi-Fi ))) (Z) Zigbee Bek6t6kapocst|'r)usa: csavaros
fitri Bekotékapcsok [2,5mm?2tomor vezetékekhez):
fazis (L], nulla (N)
EMDX3 with Netatmo Készenléti teljesitményfelvétel: max. 2 W
okosotthon gateway modularis kialakitassal Class Il
1 412181 Elosztészekrénybe szerelhetd, Kommunikacio:
=, kalapsinre pattinthaté modularis protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
kesziilék. teljesitményszint: <100 mW
Eldlapi tanitégombja miatt az hatotavolsag akadalymentes ralatassal: 50 m
eszkozparositasokhoz nincs sziiksége szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
) tovabbi eszkozre (szcenarlo tavvezerlo]. haldzat: Zigbee/Mesh; titkositds: AES 128
Allapotjelz8 LED visszajelzései informalnak a Zigbee miikédési méd: ZC (coordinator)
tanl?afl folyamat sikerességérdl. Wi-Fi halézat: 802.11 b/g/n
Bek,ot,okafcsok (2,5mm?): Védettség: IP2X (bekatékapcsok feldl); IP3XD (burkolat fel8l)
fazis (L], nulla (N) M(ikodési hémérséklet: -5...+45 °C
Tarolasi h6mérséklet: -40...+70 °C
Szabvany megfeleldség:

[ Szerelhetdség
Kétrészes kialakitas
(szerszam nélkiil szétpattinthatd):

Felh 16 i od - hatsé rész funkcioi:
Nem Kik t Ne as,ﬂl]a ol u,zle,:nfrl‘l" t kala’ps[nre ri)'gzi_tfé_s, kabelbevezetés
vilagit Ikapcso (n?arnt\nlfonﬁsicgc?élsaéLlaapoot] - eliilso rész funkcioi
9 P vezeték bekotések kapcsai: fazis (L), nulla (N)
Fehér/lila Indulasi allapot: o Felsé fogas fés(s sin 4thaladasa
fénnyel Folyamatos| Atmenetiallapot a gateway fesziiltség ala biztositott egy és haromfazis
vilagit helyezését kovetden a Wi-Fi keresés alatt esetén egyarant
Zélden Tanitas tizemmad (1):
vilagit Folyamatos| A Zigbee halézat nyitott az eszkozok
9 parositasara (tarsitasaral
Tanitas izemmod (2):
Zolden Villo Wi-Fi Gjratanitas, tovabba
vilagit 9 a Zigbee halozat nyitott az eszkozok
parositasara (tarsitdsara)
Pirosan Kezdeti konfiguracios allapot:
A Folyamatos| Gyari beallitdsokkal torténd, elsd inditast A &
s kovetd allapot (f6kapcsolo felismeréséig) " Bekdtésiabra
[ Méretek
6.2 4“ =§'g=
—————
—~ 5 o
@)
\ e o
) | ~
o ) d 2 L.v-u
3
P L)

)
T
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

atjaro (gateway) plug-in kialakitassal

Lllegrand

@ zigbee

Csom.

1

199100

Katszam| with Netatmo okosotthon atjaré (folytatas)

wi-Fi)) @ zigbee

certified
product

Plug-in
okosotthon gateway
199100 Burkolatan kialakitott tanitdgombja miatt

> eszkdzparositasokhoz nincs sziksége
) tovabbi eszkozre.

Teljesrték(j gateway, de okosotthonok végleges
kialakitasdhoz célszerdi fix, nem levalaszthato
eszkozt hasznalni a kellemetlenségek elkerilésére.

Mas okosotthon eszkozokkel, csomagban is
elérhet6: Legrand Smart Lighting készletekben

pild

+| Tovabbi kezd6készletek
Plug-in gateway-el - ’
72. oldalon =

www
legrend hu

with Netatmo okosotthon rendszer lehetGségeivel
kapcsolatban keresse fel honlapunkat:
https://legrand.hu/okosotthon

PJ

Bemutato filmeket, tutorial videdkat a
Youtube csatornankon érhet el:
https://www.youtube.com/user/legrandhungary

[ Felhasznalasa
Okosotthon rendszer ...
... 0sszetevGinek egymashoz parositasa
... tavoli elérhetGségének biztositasa
... 0sszekotése a Legrand felhd szolgaltatasaival
... Wi-Fi halézatra, majd azon keresztiil az Internetre kapcsolasa
... 0sszetevdinek firmware frissitésének menedzselése
.. fogyasztasi adatok ideiglenes tarolasa

Egyszer( eltavolitdsanak/aramtalanitasanak lehetdsége miatt
az okosotthonok elébbiekben emlitett funkcidinak elérhetésége
veszélybe kerilhet, emiatt csak kisebb rendszerek kiépitéséhez
javasolt a hasznalata

Hordozhato kialakitasanak koszénhetéen hasznos kivitelezdi
segédeszkoz azokban az esetekben, amikor offline hasznalando
eszkoz parositasra van csak sziikség.

Maximum 100 db Zigbee eszkdz kapcsolddhat az altala kezelt
Zigbee/Mesh halozatra

I Jellemzdi
Hagyomanyos 2P+F csatlakozéaljzatba dugaszolhaté
Plug-in kivitel (dugvilla), azaz vezeték bekotésére nincs
szlikség és lehetdség.

Allapotjelzé LED visszajelzései informalnak a tanitasi folyamat
sikerességérdl, izemallapotokrol

Elilsé felilete feldl elérhetd konfiguracios nyomdgomb alkalmas
- parositasi folyamat(ok) inditdsahoz
(rovid megnyomast kovetSen folyamatos zold fényjelzés)
- Wi-Fi-re csatlakozasi folyamat inditasara
(két rovid megnyomast kévetben villogo zold fényjelzés)
(elsd csatlakozas, vagy a médositott beallitadsok érvényesitésére)

Konfiguracios
nyomogomb

LED-es
allapotjelzés

Névleges fesziiltség: 230 V~
Class I
Készenléti teljesitményfelvétel: max. 2 W
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag akadalymentes ralatassal: 50 m
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zighee m(ikodési méd: ZC (coordinator)
Wi-Fi halézat: 802.11 b/g/n
Védettség: IP40/ 1K04 (dugalj); IP40 / IK02 (elemes tavvezérld)
MUGkodési h6mérséklet: +5...+45°C
Tarolasi h6mérséklet: 0...+45°C
Szabvany megfeleléség: EN 301 489-1

[0 Méretek

60 51.5

37

4

ré

X
o
o
3
[
<




Lllegrand

Dragam, kell meg feny
az olvasashoz?

végrehajtok VI LAGITAS

kapcsolasra es dimmelésre

38



,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok vilagitas vezérlésére: okos kapcsolok

works | glexa
with | ~——

A works with

=) Google Home
Works with
Apple Home

Lllegrand

@ zigbee

product

Csom.

e e

N N

1

7523 84A
+egyes keret

Kat.szam

7521 84A
7522 84A
7523 84A
7563 84A

7525 84A
7526 84A
7527 84A
7528 84A
7529 84A

0677 21A
0677 71A
0648 91A

077701LA

722172
722372
722472

863653
863753
863853

6

0698 75L
0698 95L

040149

@ zigbee

certified
product

722172

040149

863653
+egyes keret

with Netatmo okosotthon
vilagitasvezérlés (2 vezetékes)
Okos kapcsolé/dimmer (végrehajto)
nulla vezet6 nelkiil (retrofit)

Kompenzator modullal szallitva
(hasznalata/bekétése kotelezd)

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gyéngyhaz

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + rogzitéperem + billenty () keret nélkiil
O Fehér billenty(i / fehér keret

OTitanium billenty( / titan keret

@ Grafit billenty( / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + billenty() keret nélkil
[JFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[1Fehér

CJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i] keret nélkil
[JFehér

CIAluminium

M Fekete

Plexo 55 with Netatmo

vizmentes szerelvény (IP55)

(mechanizmus + billenty() keret nélkiil

slillyesztett, vagy kiegészitGvel falon kiviil szerelhet6
@ Sziirke @
Kiegészitd, csere alkatrész =
Kompenzator modul

@ Antracit
Csak a nulla (N) vezetd nélkiili, (2 vezetékes, retrofit)
. kapcsolok/dimmerek kiegészitje.

Aramkoronként (kapcsoldnként) egy hasznalata elegendg.

Célja megeldznivagy megoldani a 2 vezetékes
aramkoroknél esetlegesen felmerild, fényforras fliggé
miikodési zavarokat (pl. kikapcsolt 4llapotban: halvany
vilagitas, villogas; bekapcsolt allapotban: villddzas)
Minden fényforrashoz hasznalhatd, de alapvetéen a
LED-es és kompakt fénycsoves fényforrasoknal
jelentkezhetnek az elébbiekben emlitett zavarok.

Bekdtése (fényforrassal parhuzamosan) @

Elhelyezése a fényforrasok kozelében.
Méretei (mag.szél.mély.):31x 28 x 12 mm

I Felhasznalhatd

Hagyomanyos kapcsoldk helyére (nulla vezetd nélkil)
szerelhet6, tovabbi vezetékezés nem sziikséges.

Egypolusu-, valto-, program kapcsolasra, fényaram beallitasra
dimmelésre), id6zitett kikapcsolasra (1 mp...30 p),
impulzusreléként torténd tizemeltetésre hasznalhato.

Applikaciébol (Home+Control) és tavvezérlékrél is miikédtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Fényforrasok fogyasztasat kiszamolja, felh6ben tarolja.

Zigbee jelismétloként is mikaodik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

I Miikddése
Beallitasahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.
Az applikaciéban (H+C) kétféle izemmod konfiguralhaté:
(1) vilagitas kapcsolas, (2] vilagités dimmelés

Mindket esetben dimmelhetd fényforrast kell hasznalni!

Abillentyd révid megnyomasaval kapcsolas, nyomva tartasaval
dimmelés végezhetd. z

Hagyomanyos, nem fényjelz8s nyomd is hozza kéthetd
(kapcsolasra, dimmelésre).

Arakotott fényforrasok fogyasztasat a felhasznalo altal megadott
teljesitményérték és az altala mért lizemidd alapjan szamolja,
amely a felhében kerl tarolasra (fogyasztas kalkulaciot végez).

Abillentyl kék szin( fényjelzésének miikodési madjai:

kikapcsolt, bekapcsolt, ellenérzd fény (felkapcsolt fényforrasnal

vilagit), jelzéfény (lekapcsolt fényforrasnal vilagit).

Felhasznaldi bedllitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),

konnyen értelmezheté magyar nyelvd feliileten végezheti.

7 Jellemzoi

Névleges fesziiltség: 230 V~

Bekotokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)

Bekot6kapcsok (2,5mm? tomor vezetékekhez) jelolései:
fazis [LF, kapcsolt fazis ( = ], impulzus bemenet [ 3= )

Fényforras teljesitmény-tartomanyanak
5W...125 W kozé kell esnie!

Készenléti aramfelvétel: 2,2 mA

Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW

hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)

szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zighbee m(ikodési méd: ZR (repeater)

Alapanyagok: ABS, PC (halogénmentes, UV alld)
Védettség: IP41 / IKO4

M(kodési hémérséklet: +5...+45 °C

Taroldsi h6mérséklet:  0..+45°C

¥ Alkalmazhato fényforrasok és terhelhetéség

R @ LED é?
el & i =2 @/&/
2x1,5mm?
50/60Hz | 1x2,5mm2 £S3 1 ®
230V~ Max. 125W 125VA 125VA
Min. 5W 5VA 5VA

A - Maximum 10 db LED-es fényforras lehet egy aramkorben, tovabba

a megfelelé mikodés érdekében azonos gyartotél szarmazo
azonos fényforras tipus hasznalata javasolt!

- Az eszkozre kotott fenyforras(ok) dsszteljesitményének a megadott

minimalis és maximalis teljesitményértékek kozé kell esnie!
- Uzemmodtol fuggetlentl csak fényercszabalyzasra (dimmelésre)

alkalmas fényforradsokhoz hasznalhatd. Nem fényerdszabalyozhato

fényforrasok az okos eszkoz karosodasat okozhatjak!

- Okos fényforrasok, vagy sajat szabalyzo elektronikaval ellatott
lampatestek mikodtetesére nem alkalmas!

- Atermék NEM KOMPATIBILIS ferromagneses transzformatorral!

[ Bekdtési abra )
Kompenzator
modul

— = >5W
W <
rm ﬁoﬁoaoﬁw% 2o

Opcionalis lehetdség: © =
kiegészités hagyomanyos Iy
nyomoéval ] L |"I
(max. 20 db, 50 m) 1 =i

Dimmelhet6:
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végrehajtok vilagitas vezérlésére: okos kapcsolok
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Csom.

e e =

I

1

7523 66

0777 08LA

Kat.szam

752166
7522 66
7523 66
7563 66

752566
7526 66
7527 66
7528 66
7529 66

067797
067798
067799

077708LA

722171
722371
722471

863652
863752
863852

(6

0698 76L
0698 96L

7525 66 067798

+egyes keret

72217

863652

with Netatmo okosotthon
vilagitasvezérlés (folytatas)

Okos kapcsolé/dimmer (végrehaijté)
nulla [vaezeto bekotéssel

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billentyd + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gydngyhaz

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + rogzitperem + billenty( + keret)
OFehér billenty( / fehér keret

O Titanium billentyd / titan keret

@ Grafit billenty(i / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + billenty() keret nélkil

[JFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + billentyi) keret nélkl
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i) keret nélkiil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

Plexo 55 with Netatmo

vizmentes szerelvény (IP55)

(mechanizmus + burkolat) keret nélkil

slillyesztett, vagy kiegészitével falon kiviil szerelhet6

@ Sziirke if
@ Antracit i

Il Felhasznalhato

Egypolusu-, valto-, program kapcsoldsra, fényaram
beallitasra (dimmelésre), idézitett kikapcsolasra (1 mp...30 p),
impulzusreléként torténd tizemeltetésre hasznalhato.

Applikéciébdl (Home+Control) és tavvezérlékrél is miikodtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Fényforrasok fogyasztasat kiszamolja, felhében tarolja.

Zigbee jelismétloként is miikodik, ezaltal megndvelve a

Zighee/Mesh halozat kiterjedtségét, eszk6zok hatotavolsagat.

7 Miikddése

Beadllitdsahoz, tavoli hasznalatdhoz gateway-hez kell tarsitani.

Az applikaciéban (H+C) kétféle izemmod konfiguralhaté:

(1) vilagitas kapcsolas (normal, vagy dimmelhetd fényforrashoz)
(2) vilagitas dimmelés (csak dimmelheté fényforrashoz)

Abillenty(l rovid megnyomasaval kapcsolas, nyomva tartasaval
dimmelés végezhetd.

Hagyomanyos, nem fényjelzés nyomo is kothet6 hozza
(kapcsolasra, dimmelésre).

Arakotdtt fenyforrasok fogyasztasat a felhasznalo altal megadott
teljesitményérték és az altala mért tizemidé alapjan szamolja,
amely a felhében keril tarolasra (fogyasztas kalkulaciot végez).

A billenty( kék szinl fényjelzésének mikodési maodjai:
kikapcsolt, bekapcsolt, ellendrz6 fény (felkapcsolt fényforrasnal
vilagit), jelzéfény (lekapcsolt fényforrasnal vilagit).

Felhasznaldi bedllitdsokat az ingyenes applikaciéban (Home+Control),
konnyen értelmezheté magyar nyelvd feliileten végezheti.

I Jellemzai
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotokapocs tipusa: csavaros (huzokengyeles)
Bekotokapcsok F2,5mm2 tomor vezetékekhez) jelélései:
fazis [LF, nulla (N), kapcsolt fazis ( > ),impulzus bemenet (B)
Fényforras maximalis teljesitménye 150 W lehet
minden fényforras esetén.
Készenléti aramfelvétel: 3,7 mA
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes réalatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)

Alapanyagok: ABS, PC (halogénmentes, UV allé)
Védettség: IP41 / IK04

Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C

Tarolasi h6mérséklet:  0..+45°C

I Alkalmazhato fényforrasok és terhelhetdség

100-240VAC , X
50/60 Hz x2S mm X

o0 | 8

e

o

e

e

240 VAC Maxi. 150 W “150W 150 W 150W

& - Maximum 15 db LED-es fényforras lehet egy dramkaorben,
valamint a megfeleld mikddés érdekében azonos gyartoétol
szarmazé azonos fényforras tipus hasznalata javasolt!

- Az eszkozre kotott fényforras(ok) osszteljesitménye nem
haladhatja meg a megadott maximalis teljesitményértéket!

- Okos fényforrasok (6nallé Bluetooth, Zigbee, Wifi, Z-wave
kommunikacidval) vagy sajat szabélyzéelektronikaval,
taviranyitéval ellatott lampatestek miikodtetésére csak
korlatozottan alkalmas.

- Atermék NEM KOMPATIBILIS ferromagneses transzformatorral!

E —————————— 9
L
|
!
!
Opcionalis lehet6ség:

hagyomanyos nyomoval is miikodtethetd,
(maximum 15 db kdthetd ra 50 m-es tavolsagon beliil),
fényjelzés nyomo hasznalhatésaga kapcsolocsalad fliggs.
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok vilagitas vezérlésére: okos kapcsolok

'

I Felhasznalhato

Csillar-, kettés valtékapcsolasra, kiilon-kildon programkapcso-
lasra, id6zitett kikapcsolasra (1 mp...30 p) hasznalhaté.

Dimmelésre NEM hasznalhato!

Applikéciébol (Home+Control) és tavvezérlékrél is miikodtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Fényforrasok fogyasztasat kiszamolja, felhében tarolja.

Zigbee jelismétloként is mikaodik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh halézat kiterjedtségét, eszkozok hatétavolsagat.

752188 752588 Egéﬁel?szferet B Mikédése

Beadllitdsahoz, tavoli hasznalatdhoz gateway-hez kell tarsitani.

AbillentyG megnyomasaval bekapcsolas, ismetelt megnyomasaval
kikapcsolas torténik. [dimmelés NEM végezhetd).

A rakotott fényforrasok fogyasztasat a felhasznalo altal megadott
teljesitményérték és az altala mért lizemidd alapjan szamolja,
amely a felhében kerdl tarolasra (fogyasztas kalkulaciot végez).

Abillentyl kék szin( fényjelzésének miikodési madjai:
kikapcsolt, bekapcsolt, ellenérzé fény (felkapcsolt fényforrasnal
vilagit), jelzéfény (lekapcsolt fényforrasnal vilagit).

Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),
konnyen értelmezheté magyar nyelvd feliileten végezheti.
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0777 02LA 722182 863632  Jellemzoi e
+egyes keret Névleges feszliltség: 230 V~

Bekotcokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekb’tﬁkafcsok 2,5mm? tomor vezetékekhez) jeldlései:

Csom.  [Katszam' with Netatmo okosotthon fazis (L), nulla (N), 2x kapcsolt fazis (1, 2)
vilagitasvezérlés (folytatas) Terhelés maximalis teljesitménye fényforras fiiggé (lsd. tablazat)
Okﬂs I((ﬁ}tﬁs kapcbsoklé [yégrlehajtél ﬁeszenle.tti?r?,mfelvetd: 2,3mA
nulla vezeto bekotesse ommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
Valena Life with Netatmo teljesitményszint: <100 mW . o
(mechanizmus + billentyd + keret) hatétavolsag beltérben: 10 m, akadalymentes ralatassal: 200 m
1 752188 [1Fehér szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
! 752288 []Elefantcsont halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
! 752388 LJAluminium Zigbee miikidési mod: ZR (repeater]
1 756388 M Fekete 9 ' peater
Alapanyagok: ABS, PC (halogénmentes, UV alld)
Valena Allure with Netatmo Védettség: IP41 /K04
;[ [mechanizmus + billenty i+ keret Mikodési hsmérséklet: +5...+45 °C
1 782688 O Flofintcsont Térolasi hémérséklet:  0..+45°C
1 ini s gr . ’ P g .
1 ; g%g gg 9 ééi':t'g'” m I Alkalmazhaté fényforrasok és terhelhetdség (kimenetenként)
1 752988 O Gyongyhaz @ LED =} @
+45°C
+ +
Céliane with Netatmo ﬂwm @ g
(mechanizmus + rogzitéperem + billenty( + keret) ? @ @/g/ @/g/
1 067722 O Fehér billenty(/ fehér keret
] 82%;5 O Titanium billenty( / titén keret 1020 | axismm? | e | e | IM® i
@ Grafit billenty( / wolfram keret Y — ) SO — VA —
Program Mosaic with Netatmo A
(mechanizmus + régzitéperem + billenty() keret nélkil
1 077702LA [1Fehér - Maximum 10 db LED-es fényforras lehet egy aramkarben, tovabba a
) megfeleld miikodés érdekében azonos gyartotol szarmazd azonos
SUNO with Netatmo . fényforras tipus hasznalata javasolt!
(mechanizmus + billenty) keret nélkiil - Az eszkozre kotott fényforras(ok] 6sszteljesitménye nem haladhatja meg
1 722182 [Fehér a megadott maximalis teljesitményértéket!
1 722382 []Aluminium - Okos fényforrasok (6nalld Bluetooth, Zigbee, Wifi, Z-wave
1 722482 M Fekete kommunikaciéval) vagy sajat szabalyzoelektronikaval, taviranyitéval

ellatott ldmpatestek miikodtetésére csak korlatozottan alkalmas.
Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billentyi) keret nélkil
1 863632 []Fehér e &
1 863732 [JAluminium I Bekoteési abra
1 863832 M Fekete

- - o - - - =0 = 7
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok vilagitas vezérlésére: okos mikromodulok

works | glexa
with | ~—>5

works with

o Google Home

Works with
Apple Home

ﬁ @ zigbee

Csom. Kat.szam | with Netatmo okosotthon

1
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vilagitasvezérlés (folytatas)

064888 Okos mikromodul [végrehajto)
be- és kikapcsolashoz
nulla (N) vezeto bekadtéssel

Felhasznalhato

Egypélusi-, valté-, program-, idézitett kikapcsolasra (1 mp...30 p.J,
impulzusreléként torténd lizemeltetésre hasznalhaté.
Applikacicbol (Home+Control) és tavvezérl6krél is mikadtethets,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.
Fényforrasok fogyasztasat kiszamolja, felhében tarolja.
Zigbee jelismétloként is mikadik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkézok hatotavolsagat.

Miikodése

Beallitasahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.

Hagyomanyos, nem fényjelzés nyomoval 6sszekotve, a billentyd
megnyomasaval fényforrasok BE/KI kapcsolasat végzi.

Arakotott fenyforrasok fogyasztasat a felhasznald altal megadott
teljesitményérték és az altala mért tizemidé alapjan szamolja,
amely a felhében keriil tarolasra (fogyasztas kalkulaciot végez).

Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikaciéban (Home+Control),
konnyen értelmezheté magyar nyelv( fellileten végezheti.

Jellemzoi

Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotokapocs tipusa: csavaros (huzékengyeles)
Bekdtékapcsok FZ,SmmZtb’m'drvezetékekhez]jel'o'[ései:
fazis (L], 2x nulla (N), kapcsolt fazis (== ],
impulzus bemenet [ 3 )
TESZT gomb a m(ikddés ellendrzésére
Készenléti aramfelvétel: 2,2 mA
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)

Védettség: IP41 / 1K04

MUGkodési h6mérséklet: +5...+45 °C

Méretei (mag. szél. mély): 40 x 40 x 19 mm

Szerelvénydobozba (50 mm mélységdi ajanlott), kétédobozba,
ldampa fliggesztékbe, dlmennyezetbe, stb... szerelhetd.

Alkalmazhato fényforrasok és terhelhetéség

@

ﬁifj @ @ig ?LED@ % @/ﬁ/i

=
@/ﬂj
®

100-240 VAC [ 1x1,5 mm? N
50/60 Hz Bos T | 1@ &
240 VAC Max. 300W *100W | 250VA 250 VA 250 VA

A\

*Maximum 10 db LED-es fényforras lehet egy aramkorben, tovabba

a megfelelé mikodés érdekében azonos gyartotol szarmazo
azonos fényforras tipus hasznalata javasolt!

- Az eszkozre kotétt fényforras(ok) 6sszteljesitménye nem
haladhatja meg a megadott maximalis teljesitményértéket!

- Okos fényforrasok, vagy sajat szabalyzo elektronikaval ellatott
ldmpatestek tapellatasanak BE/KI kapcsolasara is felhasznalhatd!

7 [

Bekotési abra

|
|
it
|
|
|
|
|
|
|
|
[

Opcionalis lehet6ség:

hagyomanyos nyomaval is miikédtethetd,

(maximum 5 db kéthetd ra 15 m-es tavolsagon belil),
fényjelzs nyomd nem hasznalhaté (kapcsolécsalad fiiggs).

Csom. Kat.szam | with Netatmo okosotthon

vilagitasvezérlés (folytatas)

064899 Okos mikromodul [végrehajto)
dimmeléshez,
be- és kikapcsolashoz
nulla (N) vezetd bekotéssel

Felhasznalhato

Egyp6lusi-, valté-, program-, id6zitett kikapcsolasra (1 mp...30 p.J,
fényaram beéllitasra (dimmelésre), impulzusreléként torténd
lizemeltetésre hasznalhato.

Applikaciobdl (Home+Control) és tavvezérlékrél is mikodtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthet6.

Fényforrasok fogyasztasat kiszamolja, felhében tarolja.

Zigbee jelismétloként is miikadik, ezaltal megndvelve a
Zighee/Mesh halozat kiterjedtségét, eszkdzok hatotavolsagat.

Miikddése

Beallitasahoz, tavoli hasznalatdhoz gateway-hez kell tarsitani.

Hagyomanyos, nem fényjelzés nyomaéval sszekatve, a billentyd
rovid megnyomasaval fényforrasok BE/KI kapcsolasat végzi
hosszt megnyomasaval DIMMELEST végez.

A rakotott fényforrasok fogyasztasat a felhasznalo altal megadott
teljesitményérték és az altala mért lizemidd alapjan szamolja,
amely a felhében keril tarolasra (fogyasztas kalkulaciot végez).

Felhasznaldi bedllitdsokat az ingyenes applikaciéban (Home+Control),
konnyen értelmezhetd magyar nyelv( fellileten végezheti.

Jellemz6i
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotokapocs tipusa: csavaros (huzokengyeles)
Bekotékapcsok (2,5mm? tomor vezetékekhez) jelolései:
fazis (L), nulla (N), kapcsolt fazis [ = )
impulzus bemenet [ 3= )
Készenléti aramfelvétel: 3,7 mA
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
hat6tavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
Védettség: IP41 / IK04
M{kodési hdmérséklet: +5...+45 °C
Méretei (mag. szél. mély): 44 x 43 x 22 mm
Szerelvénydobozba (50 mm mélység( ajanlott), kotédobozba,
lampa fuggesztékbe, almennyezetbe, stb... szerelhetd.

Alkalmazhato fényforrasok és terhelhetéség

@ LED =
+45°C 4@ +
2 f 99| & |etf
| s | x| I | I8 | I®
240 VAC Maxi. 150 W *150 VA 150 VA 150 VA

A

* Maximum 15 db LED-es fényforras lehet egy aramkérben, tovabba

a megfeleld miikodés érdekében azonos gyartotél szarmazé azonos
fényforras tipus hasznalata javasolt!

- Az eszkozre kotott fényforras(ok) dsszteljesitménye nem haladhatja

meg a megadott maximalis teljesitményertéket!

- Okos fényforrasok, vagy sajat szabalyzo elektronikaval ellatott

lampatestek dimmelésére nem, csak BE/KI kapcsolasara hasznalhato!

Bekotési abra

-z r
1
|
|
|
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Opcionalis lehet6ség:

kiegészités hagyomanyos nyomaval
/I\ Max.5db

/\ Max.30m
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412170

Csom. Kat.szam | with Netatmo okosotthon
vilagitasvezérlés (folytatas)

1 412170 Okos impulzusrelé (végrehajtd)

¥ Felhasznalhato

Vilagitas BE/KI kapcsolasara.

Applikaciobdl (Home+Control) és tavvezérldkrdl is elérhets,
vezérelhetd, szcenariokba, automatizaldsokba is illeszthetd.

Fényforrasok fogyasztasat arammérésen alapuld szamitassal végzi
és a felhében tarolja.
(pillanatnyi /orankent/napi/heti/havi/éves lekérdezés lehetséges).

Figyelmeztetd tizentek kiildésére (Home + Control applikacioba
hiba, rendellenes fogyasztas, stb.).

Zigbee jelismétléként is mikadik, ezaltal megndvelve a
Zighee/Mesh halozat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

I Miikddése

Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo™ gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

Inditasi lehet6ségei:

- homloklapi nyomégomb megnyomasaval (helyi vezérlés / tesztelés)

- hagyomanyos nyomo

- vezeték nélkili kapcsold (tavvezérld)

- vezeték nélkiili szcenarié kapcsolo (tavvezérld)

- applikacion keresztil (Home + Control)

- hangvezérlés (hangasszisztens)

- Utemtervhez rendelve

- automatizalas feltételének teljesiilése altal

Okos terhelés levalasztas vezérldvel kompatibilis
(kat.szam: 4 121 72)

Egyetlen vezeték nélkili kapcsold (tavvezérld) 20 db okos
impulzusrelé (végrehajtd) egylittes vezérlésére képes.

Felhasznaldi bedllitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),

konnyen értelmezheté magyar nyelv( fellileten végezheti.

I Jellemzai
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotcokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekotbkapcsok jelolései:
(0,75...6mm?2 tomor vezetékekhez):
fazis (L), nulla (N), kapcsolt fazis (LOAD),
(0,75...2,5mm? tomor vezetékekhez):
vezérlé bemenetek (C1/C2)
Polusszam: 1P
Nullatmeneti terhelés kapcsolas.
Talaram védett vezérld fazis: a nyomégombok kozvetlen
megtaplalhatok azimpulzusrelé C2 bekot6kapcsarol és nincs
sziikseg tovabbi kabelvédelmi megszakitora.

Elettartam (rendeltetésszer(i mikodtetések szamal:
- terhelés nélkdil: 20 000 000
- fénycsoves terhelésnél (EN60669-2-1 szerint): 10 000
- induktiv terhelésnél (EN60669-2-1 szerint): 10 000
- ohmikus terhelésnél (EN60669-2-5 szerint): 200 000
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
Halk kapcsolas: <10 dB
Védettség: IP41 /K04
M(kodési hémérséklet: -5...+45 °C
1 DIN modul széles (17,5 mm)

¥ Alkalmazhato fényforrasok és terhelhetéség

l|v

-5°C 240V~
+45°C | 50/60Hz

o % i

3840W | 650W | 3000W

- A megfeleld mlkodés érdekében azonos gyartotol szarmazé
azonos fényforras tipus hasznalata javasolt!

- Az eszkozre kotatt fenyforras(ok) 6sszteljesitménye nem
haladhatja meg a megadott maximalis teljesitményértéket!

- Okos fényforrasok, vagy sajat szabalyzé elektronikaval ellatott
lampatestek tapellatasanak BE/KI kapcsolasara is felhasznalhato!

Il Bekotési abrak

o Vezetékes szerelés nyoméval (NO kontaktus)

Hagyomanyos
nyomo

£ C2:beépitett
tularam
védelemmel

Fzr

e Vezetékes szerelés nyomaval (fesziiltség impulzus)

(az impulzusrelé
megtaplalasat is
L adéfazis)
Védelem:
kismegszakitéval
[__I Hagyomanyos
nyomaé

Iz r

o Vegyesen alkalmazott
vezetékes és vezeték nélkili vezérlés

Mindkét vezetékes kapcsolasi rajz valtozat kiegészithet6
avilagitas vezérlésére alkalmas vezeték nélkili okos
tavvezérldkkel is.

www 7 with Netatmo okosotthon rendszer
modularis eszkdzvalasztékaval kapcsolatban
keresse fel honlapunkat is:
https://legrand.hu/okosotthon
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végrehajtok ARNYEKOL() és
KAPUNYITAS vezérléshez

44



,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok arnyékolo vezérlésére: redény/zsaluzia kapcsolo

works | glexa
with | ~—=

O works with
Google Home

Works with
Apple Home

Lllegrand

ﬁ @ zigbee

7525 90A
+ egyes keret

Csom. Kat.szam
1 7521 90A
1 7522 90A
1 7523 90A
1 7563 90A
1 7525 90A
1 7526 90A
1 7527 90A
1 7528 90A
1 7529 90A
1 0677 26A
1 0677 76A
1 0648 96A
1 077706LA
1 722178
1 722278
1 722478
1 8 636 44
1 8 637 44
1 8638 44

[l Bekotésiabra

0677 26A
+egyes keret

with Netatmo okosotthon

arnyékolo vezérlés

Okos reddny/zsaluzia kapcsold [végrehajtd)
nulla (N) vezet6 bekotéssel

Valena Life with Netatmo (mech.+ bill.) keret nélkiil
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo (mech.+ bill.) keret nélkiil
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gybngyhaz

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + régzitéperem + billenty() keret nélkil
O Fehér billenty(l / fehér keret

O Titdnium billentyd / titan keret

@ Grafit billenty( / wolfram keret

P. Mosaic with Netatmo (mech.+r.p.+bill.) keret nélkil
[JFehér

SUNO with Netatmo [mech.+ billenty() keret nélkiil
[JFehér

[LJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo (mech.+ bill.) keret nélkiil
[JFehér

CIAluminium

M Fekete
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Il Felhasznalhato

Mechanikus, vagy elektronikus végallas kapcsoldval ellatott redény/

zsaluzia, fliggony, roletta motorok mikodtetésére, de radios

vezérlésl motorokkal nem kompatibilis és sebesség allitasra

sem alkalmas.
Hagyomanyos redénykapcsolok helyére épithetd.
Tavvezérldkkel kiegészitve:

egyetlen gombnyomasos kozponti vezérlés az 6sszes

arnyékolohoz, vagy tobb helyrél is indithato vezérlés kialakitasara .

Utemezett, vagy automatizalt mikdodtetéshez.

Szcendriokba illeszthetd.

Okostelefon applikaciobél (Home+Control) is elérhetd.

Zigbee jelismeétléként is miikadik, ezaltal megnovelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

[ Miikddése
Beallitdsahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.
Inditas lehetéségei:
- kézi inditas sajat billenty(je megnyomasaval
- kézi inditas vezeték nélkiili tavvezerlék hasznalataval
(vezeték nélkili redény/zs. kapcsold, vagy szcenarid kapcsold)
- kézi inditas applikécié kezelésével (Home + Control)
- temtervnek megfeleld FEL/LE hizas, vagy pozicionalas
- szcenariok altal inditott FEL/LE huzés
- napfelkelte/napnyugta szerinti arnyékolé pozicionalas
- automatizalasi feltételhez kapcsolodo arnyékolé mozgatas
- okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaval
Kézi vezérlés modjai:
Reddényvezérlés eszkozbeallitasbhan:

- a billenty( felsé, vagy alsé részét (FEL, vagy LE) réviden megnyomva

aredénymotor = a végallaskapcsolok jelzéséig,
« vagy az ismételt megnyomasig, = vagy a STOP gomb (1)
(mindkét irany egyideji) megnyomasaig miikodik.

- a billenty( fels6, vagy alsé részét (FEL, vagy LE) hosszan
nyomva tartva a redénymotor mikaddtetése a nyomégomb
felengedéséig, vagy az arnyékold végallasaig torténik.

Zsaluzia eszkozbeallitasban (,Orientable sun shades”):

- a billenty( felsd, vagy alsé részét (FEL, vagy LE) réviden megnyomva

a zsaluzia motor = a végallaskapcsoldk jelzéséig, » vagy a STOP
gomb (J = mindkét irdny egyide;j(i] megnyomasaig miikodik.

- a billenty(i felsd, vagy alsé részét (FEL, vagy LE) hosszan
nyomva tartva a lamella d6lésszdg egy lépést valtozik
(6sszesen 5 allapot allithatd be).

Kalibracié lehetdségei:
- red6ny/zsaluzia szintre allitasa
- zsaluzia lamella billentése
Kalibracié médjai:
- automatikusan (red6ny/zsaluzia teljes FEL/LE mozgatasaval)
- manuadlisan (sargan vilagité fényjelzés mellett):
inditdsa: FEL/LE irdny megnyomasa egyszerre( >7 mp)

LED-es fényjelzés a m(ikodési allapotok visszajelzésére
Abillentyi kek szinG fényjelzésének mikodési madijai:

kikapcsolt, bekapcsolt, ellenérzéfény [mozgatés kézben vilagit).

Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikaciéban (Home+Control),

konnyen értelmezheté magyar nyelv( fellileten végezheti.

I Jellemzdi
Mechanizmus + billentyd, keret nélkil szallitva.
Egy billenty(s, két mikrokapcsolos kialakitas
Halk m(ikodés (< 10 dB)
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekotokapcsok r2,5mm2t'dm'drvezetékekhez]:
fazis [LF, nulla (N), 2x kapcsolt fazis ( FEL/LE irdnyokhoz)
Terhelhet6ség (induktiv):
max. 500 VA-es villanymotorok
Irdnyvaltas késleltetés (500 ms) a motor védelme érdekében
Készenléti aramfelvétel: 2,1 mA
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatotavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m
szabvany megfelel6ség: IEEE 802.15.4
halézat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
Alapanyagok: ABS, PC (halogénmentes, UV alld)
Védettség: IP41 / IKO4
M(kodési hémérséklet: +5...+45 °C
Tarolasi h6mérséklet:  0...+45°C

I% Szerelhetoség
Felszereléséhez legalabb egy 40 mm mélységi
szerelvénydoboz sziikséges (min. 50 mm ajanlott).
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok arnyékolo vezérlésére: okos mikromodul

7

[l Felhasznalhato

Mechanikus, vagy elektronikus végallas kapcsoléval ellatott
redény/zsaluzia, fliggdny, roletta motorok mukodtetésére, de
radios vezérlésl motorokkal nem kompatibilis és sebesség
allitasra sem alkalmas.

Tobb helyrél torténd vezérlés kialakitasara

_(tavvezérlékkel kiegészitve).

Utemezett, vagy automatizalt mikodtetés kialakitasara.

Applikéciébc’)l?Home+Control] és tavvezérl6krél is elérhet,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Zigbee jelismétléként is miikadik, ezaltal megnovelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

I Miikddése

Beallitdsahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.

Inditas lehetéségei:

- kézi inditas vezeték nélkiili tavvezérlék hasznalataval

(vezeték nélkiili reddny/zs. kapcsold, vagy szcenarié kapcsold)

- kézi inditas applikacio kezelésével (Home + Control)

- Utemtervnek megfeleld FEL/LE huzas vagy pozicionalas

- szcenariok altal inditott FEL/LE hizas

- napfelkelte/napnyugta szerinti arnyékolé pozicionalas

- automatizalasi feltételhez kapcsolodo arnyékolé mozgatas

- okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaval

Kézi vezérlés maddjai:

- Nincs felhasznaloi kezeléfelllete, de a megfeleld szerelés
ellenérzésére TESZT gombok allnak rendelkezésre.

- Tavvezérlékkel (parositasi tabla szerint):
Vezeték nélkuli redény/zsaluzia kapcsolé billentydjével
Vezeték nélkiili szcenarid kapcsolokkal

- Okostelefon applikacio kezelésével

Kalibracio lehetbségei:

- redény/zsaluzia szintre éllitasa

- zsaluzia lamella billentése

4
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067697

Csom. Katszam | with Netatmo okosotthon
arnyékolo vezérlés
Okos mikromodul (végrehajto)
redony/zsaluzia vezérléshez
1 067697 nulla P’N] vezet6 bekotéssel
Elhelyezése kifejezetten redénytokba ajanlott.

Kalibracié mddjai:
- manualisan (applikacio eszkozbeallitasaibol inditva)
- automatikusan (red6ny/zsaluzia teljes FEL/LE mozgatasaval)

LED-es fényjelzés a konfiguracio allapotainak visszajelzésére
Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),
konnyen értelmezheté magyar nyelvd feliileten végezheti.

I Jellemzdi
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotcokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekot6kapcsok r)2,5mm2 tomor vezetékekhez):
fazis [LF, nulla (N], 2x kapcsolt fazis ( FEL/LE iranyokhoz)
védbvezetd (=)
Terhelhet6ség (induktiv):
Btési 4 max. 500 VA-es villanymotorok
B Bekotesiabra Irdnyvaltas késleltetés (500 ms) a motor védelme érdekében
Készenléti aramfelvétel: 2,3 mA
I Kommunikéacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
oot hatotavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m
szabvany megfelel6ség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)

-z
I
|
|
|
|
|
|
|

]
|
|
|
|

|

Alapanyagok: PC (halogénmentes)
Védettség: IP44 / 1K04

Mikodési hémérséklet: -5...+50 °C
Tarolasi hémérséklet: -10...+70 °C

I Szerelhetdség
Ives kialakitdsa és a két rogzit6fil a redénytokba torténd
csavaros rogzitést teszi lehet6vé.

I Funkciogombok

SZERViz nyomégomb:
- gyari értékek visszaallitasara (10 mp)
- tanitas izemmad inditasara
(Zighee héalézat megnyitasara)
- parositasok megsziintetésére

Nyomdgomb a

FEL/LEiranyok
manualis kalibralasanak
inditasara

Allapotjelzé LED
konfiguraciéhoz
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok kapu/garazskapu vezérlésére: okos mikromodul

Works with
Apple Home
product

'

¥ Felhasznalhatd

Motoros garazs- vagy kertkapu nyitdsahoz, becsukasahoz

Tobb helyrdl torténo vezérlés kialakitasara
(tavvezérlékkel kiegészitve)

Applikaciobol (Home+Control) és tavvezérlékrélis elérhetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Zigbee jelismétléként is miikadik, ezaltal megnovelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

I Miikodése
Beallitasahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.

Relé meghtzas (0,5 s) inditasanak lehetdségei:
- beépitett nyomogomb szolgal a szerelés mikodéképességének
ellendrzésére ?nyités/becsukés]
- kézi inditas vezeték nélkiili tavvezérlék hasznalataval
(vezeték nélkili redny/zs. kapcsold, vagy szcenarid kapcsold)
- kézi inditas okostelefon applikacié kezelésével (Home + Control)
- szcenariok altali inditas
- automatizalasi feltételhez kapcsoldodé mikodtetés
- okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaval
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067696 Allapot visszajelzés a Home + Control applikacidban:

nyitott, becsukott, zart
LED-es fényjelzés a konfiguracio allapotainak visszajelzésére
Felhasznaldi bellitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),

with Netatmo okosotthon konnyen értelmezheté magyar nyelvd feliileten végezheti.

kapunyitas vezérlés

Okos mikromodul (végrehajto)
kapunyitas vezérléshez

Nulla (N) vezet6 bekotéssel

1 067696 Garazs- vagy kertkapu
nyitdsahoz és zarasahoz

Csom. Kat.szam
I Jellemzai
Névleges fesziiltség: 230 V~
Bekotokapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekotbkapcsok jelentései és tomor vezeték keresztmetszetek

[ I—
Csomag tartalma: Vesérlérele = aca —_—
1 ezerlorele N~ ——~ o, . e azis
1db ml,kromOdl,'ll , Y L . potencialmentes “ Erzékelék i Nulla (N)
2db magnes + erz,ekelo par [DYIFaS/garfiS] kontaktusainak o bekdtésének ~— bekdtékapcsok
2db manyag tartékonzol az érzékel6khoz bekdtdkapcsai helye (1,5mm3)
a motor inditasdhoz (1,5mm?)

(1,5mm?)

Vezérlérelé érintkezé kialakitasa:
zar6 (NO), potencidlmentes
Vezérlérelé terhelhet6sége (max.):
1A (12 VAC,DC); 1A(24V AC,DC); 1A (230V AC)
Vezérlérelé zarasanak idétartama:
L 0,5 mp (impulzus szélesség)
[l Bekotési abra
Készenléti aramfelvétel: 2,1 mA
/’(:‘j\ Kommunikacio:
1((C (@) protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
D lce

teljesitményszint: <100 mW

hatotavolsag beltérben: 10 m; akadalymentes ralatassal: 200 m
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4

haldzat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128

{lee_oo0 el Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
@) @) Alapanyagok: PC (halogénmentes)
= Védettség: IP20/ IK04

MUkodési hémérséklet: -5...+50 °C

=
Tarolasi hémérséklet:  0...+70 °C

I Szerelhetdség
Elhelyezéséhez ajanlott vizmentes kétddoboz

Kapy, va(
garazsajto
motor

kontaktus

bemenettel 0 0 _kat.szam: 0 920 22 hasznélata.
0 0 Erzékel6 és a magnes
% Zartallapot Nyitott 4llapot maximalis tavolsaga: 15 mm lehet.
Q[ﬂ er[zsereclj’le erlzsezkeé?le M(ianyag tartékonzol felszerelhetésége:

a magneses érintkez6k megfeleld elhelyezésére, pozicionalasara.

I Méretek

\

N

rd [ s1 "

- y |
- o 52
Tolokapu (g
szerkezetére —

Kétszarnyl kapu
motorjara, karjara

56 94 80 29

Garazskapu
szerkezetére
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,With Netatmo” okosotthon rendszer
végrehajtok: okos dugaljak (siillyesztett)

|2 Lllegrand

O @ zigbee
st

[}
752194
Csom. Kat.szam
1 7521 94
1 7522 94
1 7523 94
1 7563 94
1 7525 94
1 7526 94
1 7527 94
1 7528 94
1 7529 94
1 064830
1 064837
1 064838
1 0777 13L
1 722180
1 722380
1 722480
1 863620
1 863720
1 863820

752594

722380

863620

with Netatmo okosotthon

dugaljak

fogyasztasméréssel

Okos 2P+F csatlakozobaljzat (végrehajto), 16 A
Siillyesztett szerelvények

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + burkolat + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + burkolat + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gyéngyhaz

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + régzitéperem + burkolat + keret)
O Fehér burkolat / fehér keret

O Titanium burkolat / titadn keret

@ Grafit burkolat / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + burkolat + keret)
[JFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + burkolat) keret nélkiil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + burkolat) keret nélkiil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

[l Méretek (Valena Life with Netatmo)

legrand
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I Felhasznalhato

Villamos késziilékek allando tapellatasanak biztositasara és

fogyasztasanak mérésére.

Villamos késziilékek be- és kikapcsolasara ...

... tavoli manualis kapcsolassal
applikacio, vezetek nélkiili kapcsolok (tavvezérlok]; vagy
szcenario kapcsolok (tavvezérldk) hasznalataval
(sziikség esetén iddzitett kikapcsolas is beéllithatd).

... itemterv szerinti m(ikddtetéssel (napi/heti bedllitas)

... automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal

... okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival

Rendellenes m(ikodést jelz6
figyelmeztet6 Uzenetek, riasztasok kiildésére.

Applikaciébol (Home+Control) és tavvezérlékrél is miikddtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Zigbee jelismétléként is miikadik, ezaltal megnévelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszk6zok hatétavolsagat.

1l Mikodése

Beadllitdsahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.

A rakotott eszkozok fogyasztasat kozvetleniil az dram, a fesziiltség
és a bekapcsolt id6tartam mérése alapjan szamolja, amely a
felhében keriil tarolasra (fogyasztasmerést végezi.

Pillanatnyi teljesitmény megjelenitése is lehetséges.

Tobbszinl LED-es allapotjelzés
- @ elsé lizembe helyezéskor,
a fesziiltség ala helyezést kdvetden
- O tanulé lizemmad,
sikeres ,with Netatmo” rendszerhez parositas jelzésére
- @ felhasznaléi izemmdd, bekapcsolt allapot

Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikaciéban (Home+Control),
konnyen értelmezhet6 magyar nyelvd feliileten végezheti.

Okos terhelés levalasztas vezérlével kompatibilis
(69. oldal, kat.szdm: 4 121 72)

1 Jellemzoi

Névleges fesziiltség: 230 V~
Maximalis teljesitmény (terhelés): 3680 W (cos ¢ = 0,8)
Készenléti aramfelvétel: 1,6 mA
Bekotdkapocs tipusa: rugoés
Bekotékapcsok (2,5mm? vezetékekhez):
2x fazis (L), 2x nulla (N), 2x védévezetd (L)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hat6tavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)

Alapanyagok: ABS és PC; (halogénmentes, UV alld)
Védettség: IP41 / IKO4

MUkodési hémérséklet: +5...+45 °C

Tarolasi hémérséklet:  0...+45°C

I Szerelhetoség

Hagyomanyos haztartasi csatlakozdaljzat helyére szerelhetd.
Sillyesztett beépités:
A hatso kabelbevezetés miatt, a szerelvénydobozba
szerelésnél ajanlott legalabb 50 mm mélységl valtozatot
hasznalni!

Il Bekotésiabra
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajtok: okos vizmentes dugaljak

works |

ks | alexa
with )

~

o works with
Google Home

7

4

069877L
+kettes keret

Vizmentes szerelvény (IP55)

Csom. Katszam| with Netatmo okosotthon
slillyesztett, vagy kiegészitével falon kiviil szerelhet6
Plexo 55

dugaljak
(mechanizmus + burkolat) keret nélkiil

fogyasztasméréssel (folytatas)

Okos 2P+F csatlakozoaljzat (végrehajto), 16 A
1 069887L O Fehér (matt)
1 0698 77L @ Sziirke

1 0698 97L @ Antracit

[l Bekotési abra

N
L
= - — — J

Il Méretek

70,5 141,5 50,5

50

@ zigbee
Il Felhasznalhato

Poros, szennyezddéseknek kitett helyekre, vagy
vizmentességet igényl6 kornyezetbe ajanlott a szerelése
(gardzsokba, pincékbe, konyhdkba, mUhelyekbe).

Tovabbi felhasznalhatdsagok megegyeznek az okos 2P+F
csatlakozoaljzatoknal (el6z8 oldalon) ismertetett lehetGségekkel.

I Miikddése
Megegyezik az okos 2P+F csatlakozéaljzatoknal (el6z6 oldalon)
ismertetett pontokkal.

I Jellemzai
Csapfedeles kialakitas
Védettség: IP55 /1K 07

Tovabbiak megegyeznek az okos 2P+F
csatlakozdaljzatoknal (el8z6 oldalon) ismertetett jellemzdkkel.

I Tisztitas
Afelllet tisztitdsahoz nedvesitett ruhaval, vagy mikroszalas
torlékenddvel végezze.
ELLENALL a kdvetkez6knek:
- hexan,
- alkohol,
- szappanos viz,
- higitott ammania,
- 10%-ra higitott fehéritészer,
- ablaktisztito termékek,
- impregnalt torlékenddk.

NE hasznaljon:

- acetont,

- katranyeltavolito tisztitészereket, vagy
- trikloretilént.

[ Szerelhetoség
A 2-es keret vagy a szerelvénydoboz kiegészitéként rendelhet6.

Felflizéssel tobb hagyomanyos dugalj tavolroél kapcsolhatova,
mérhetdvé, felligyelhetdve teheto.

Falon kivili szerelés

2-es falon kiviili doboz
okos relé modul
2P+F csatlakozoaljzathoz

burkolat
csatlakozoaljzat
mechanizmus

csatlakozoaljzat
csapfedeles burkolat

Siillyesztett beépités:
ajanlott 50 mm mélység(, egyter( szerelvénydoboz hasznalata!

2-es keret
siillyesztett szereléshez

N okos relé modul
2P+F = 2P+F csatlakozoaljzathoz
csatlakozoaljzat
mechanizmus



,With Netatmo” okosotthon rendszer
végrehajtok: okos dugaljak (hordozhaté, plug-in valtozat)
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Csom.

064840

Katszam' with Netatmo okosotthon
dugalj
fogyasztasméréssel (folytatas)

Plug-in okos 2P+F csatlakozéaljzat
16 A (végrehajto)

064840 @ Grafit

I Felhasznalhato

Hozza csatlakoztatott villamos késziilékek allandd
tapellatdsanak biztositdsara és fogyasztasanak mérésére.

Hozza csatlakoztatott villamos késziilékek be- és kikapcsolasara ...

... helyi manuélis kapcsolassal (nyomdgombon keresztiil)
... tavoli manualis kapcsolassal
applikacio, vezetek nélkiili kapcsolok (tavvezérlok]; vagy
szcenarid kapcsolok (tavvezérlék) hasznalataval
(szlikség esetén id6zitett kikapcsolas is beallithatd).
... itemterv szerinti m(ikodtetéssel (napi/heti bedllitas)
... automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal
... okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival
Rendellenes miikodést jelz6
figyelmeztet6 Uzenetek, riasztasok kildésére
Applikaciobdl (Home+Control) és tavvezérlokrél is mikodtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.
Zigbee jelismétléként is mikadik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh halézat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.

[ Miikddése
Beadllitasahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.
A rakotott eszkozok fogyasztasat kozvetleniil az dram, a fesziiltség
és a bekapcsolt idétartam mérése alapjan szamolja, amely a
felhében keriil tarolasra (fogyasztdsmerést végez*.
Pillanatnyi teljesitmény megjelenitése is lehetséges.
Tobbszinl LED-es allapotjelzés
- @ elsé lizembe helyezéskor,
a fesziiltség ala helyezést kdvetden
- O tanulé lizemmad,
sikeres ,with Netatmo” rendszerhez parositas jelzésére
- @ felhasznaléi izemmad, bekapcsolt allapot
Felhasznaldi beallitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),
konnyen értelmezhet6é magyar nyelv( feliileten végezheti.
Okos terhelés levalasztas vezérlével kompatibilis
(kat.szam: 4 121 72)

I Jellemzai
Elulsé felileten nyomdégomb a BE/KI kapcsolashoz
Névleges fesziltség: 230 V~
Maximalis teljesitmény (terhelés): 3680 W (cos ¢ = 0,8)
Készenléti aramfelvétel: 1,6 mA
Bekotékapocs nincs, dugvillas kialakitas.
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)

teljesitményszint: <100 mW
hatotavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m

szabvany megfelel6ség: IEEE 802.15.4
halézat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
Alapanyagok: PC (halogénmentes, UV alld)
Szine: grafit (RAL 7016?
Védettség: IP40 / IK0O4
M{kodési hdmérséklet: +5...+45 °C
Taroldsi h6mérséklet:  0..+45°C

[ Szerelhetoség
Hagyomanyos haztartasi csatlakozdaljzatba (2P+F) dugaszolhaté

Il Méretek

89 67 43 75 375
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajto: hagyomanyos dugalj vezérlése, mérése

7

I Felhasznalhato

Hagyomanyos dugaljak tavoli kapcsolasara szolgal, ezaltal
képes készllékek tapellatasanak biztositasara és
fogyasztasanak mérésére.

Rajta keresztiil megtaplalt villamos késziilékek

be- és kikapcsolasara ...

... tavoli manualis kapcsolassal
applikacid, vezeték nélkiili kapcsoldk (tavvezérlék); vagy
szcenario kapcsolok (tavvezérldk) hasznalataval

. (sziikség esetén idézitett kikapcsolas is beallithatd).

... itemterv szerinti m(ikodtetéssel (napi/heti beallitas)

... automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal

... okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival

Rendellenes mikaodést jelzd
figyelmeztetd lzenetek, riasztasok kiildésére

Applikaciébol (Home+Control) és tavvezérlokrél is mikadtethets,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.

Zigbee jelismétléként is mikaodik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszk6zok hatétavolsagat.
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574200

with Netatmo okosotthon

relés vezérlés fogyasztasméréssel I Miikodése

Bedllitdsahoz, tavoli hasznalatdhoz gateway-hez kell tarsitani.

VezérelhetSsége, beallitasa kizarolag azingyenesen és magyar
nyelven is elérhetd okostelefon applikaciobdl (Home+Control)

Okos, tavvezérelheto
relémodul (végrehajté), 16 A

Program Mosaic with Netatmo tortenik.
(mechanizmus + burkolat) régzitéperem és keret nélkiil A rakotott eszkozok fogyasztasat kozvetleniil az dram, a fesziiltség
1 modul és a bekapcsolt id6tartam mérése alapjan szémol{a, amelya

1 574200 [Fehér felh8ben keril tarolasra (fogyasztasmerést végez).

Pillanatnyi teljesitmény megjelenitése is lehetséges.
Tobbszinl LED-es allapotjelzés.

I Jellemzdi
Névleges fesziiltség: 230 V~
Maximalis teljesitmény (terhelés): 3680 W (cos ¢ = 0,8)
Tulterhelés ellen védett
Készenléti aramfelvétel: 1,6 mA
Bekotékapocs tipusa: csavaros (huzékengyeles)
Bekotékapcsok FZ,Smm2 vezetékekhez):
2x fazis (L), 2x nulla (N)
A kapcsolt fazis elére vezetékelt (hossza: 100 mm)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
L hatdtavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
I Bekétési abra szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
© Q Zigbee miikédési méd: ZR (repeater)

Alapanyagok: ABS és PC; (halogénmentes, UV alld)
Védettség: P41/ IK04

MUkodési h6meérséklet: +5...+45 °C

Taroldsi hdmérséklet:  0..+45°C

[ Szerelhetdség
Szerelvény dobozon kiviil egyszerlen szerelhetd
kabelcsatornakba, energiaoszlopokba, padlédobozokba.
A hatso kabelbevezetés miatt, a szerelvénydobozba szerelésnél
i ajanlott legalabb 50 mm mélységl valtozatot hasznalni!

Méretei lehetdveé teszik, hogy burkolat nélkil mikromodulként
kotébobozban keriljon elhelyezésre.

- =

I Méretek

45 22.5 45 10
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

végrehajto: okos kabelkivezeto

e Lllegrand

064898

Csom. Katszam| with Netatmo okosotthon
kozvetlen bekotésii terhelésekhez
fogyasztasméréssel

Okos kabelkivezetd (végrehajtd), 14 A

Kapcsolécsaladok formavilagahoz és
sorolhatdsagahoz nem illeszked6 szerelvény
(mechanizmus + egyrészes burkolat)

064879 O Fehér

064863 O Elefantcsont

064898 O Aluminium

064847 @ Fekete

064851 O Gysngyhaz

N N

1 064882 O Titanium
1 064883 @ Grafit

[l Bekotési abra

Vezérelt fogyaszto bekotése a
kébelkivezetdbe
vezérl8kabel [pilot wire) nélkiil

rzi

S 00

Kabelkivezetd
megtaplalasa

HO5VV-F , vagy HO7RN-F
kabelekhez (@ 3,7...12,5 mm)

Vezérelt fogyaszto bekotése a
kabelkivezetbe
vezérlékabel (pilot wire) felhasznalasaval

1 pilot wire

Az elektromos flitdtestek vezérlokabel
(pilot wire) funkcidja kézponti vezérlés
kialakitasat és azonos lizemterv szerinti
mikodtetés megvaldsitasat tamogatja.

A Home + Control applikaciéban
megtalalhato ezen funkcié tdmogatasa.

works with

@ zigbee
Srodues

I Felhasznalhato

Hozza csatlakoztatott villamos készilékek

tapellatasanak biztositasara és fogyasztasanak mérésére.

Hozza csatlakoztatott villamos késziilékek be- és kikapcsolasara ...
... tavoli manualis kapcsolassal
applikacio, vezetek nélkiili kapcsolok (tavvezérlok]; vagy
szcenarid kapcsolok (tavvezérlék) hasznalataval
(szlikség esetén id6zitett kikapcsolds is beallithatd).
... itemterv szerinti m(ikodtetéssel (napi/heti beallitas)
... automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal
... okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival
Rendellenes miikodést jelz6
figyelmeztetd Uzenetek, riasztasok kiildésére
Applikaciébél (Home+Control) és tavvezérlékrél is miikédtethetd,
szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.
Zigbee jelismétléként is mlikadik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh haldzat kiterjedtségét, eszkozok hatétavolsagat.

[ Miikddése
Beallitasahoz, tavoli hasznalatahoz gateway-hez kell tarsitani.
A rakotott eszkozok fogyasztasat kozvetlenil az aram, a fesziiltség
és a bekapcsolt id6tartam mérése alapjan szamolja, amely a
felhében keriil tarolasra (fogyasztasmerést végez*.

Pillanatnyi teljesitmény megjelenitése is lehetséges.

Felhasznaldi bellitasokat az ingyenes applikacioban (Home+Control),
konnyen értelmezhet6 magyar nyelv( feliileten végezheti.

I Jellemzdi
Névleges fesziiltség: 230 V~
Maximalis teljesitmény (terhelés): 3000 W
Garantalt kapcsolasok szama (ohmos terhelésnél): 200 000 db
Készenléti aramfelvétel: 1,6 mA
Bekotékapocs tipusa: csavaros (huzékengyeles)
Bekotékapcsok (2,5mm? vezetékekhez):
hatsé: fazis (L), nulla (N), védbvezets (=) n
ellilsé: kapcsolt fazis (L), nulla (N), védévezets (=), pilot (FP)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hat6tavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)

Alapanyagok: ABS és PC; (halogénmentes, UV alld)
Védettség: IP41 / IKO4

M(kodési hémérséklet: +5...+45 °C

Tarolasi h6mérséklet:  0...+45°C

I Szerelhetoség
Hagyomanyos szerelvénydobozba siillyeszthet6, de nem
sorolhato a burkolatanak kialakitasa miatt!
Burkolata egyrészes, kerethez nem kapcsolddik.

Sillyesztett beépités:
A hatso kabelbevezetés miatt, a szerelvénydobozba
szerelésnél ajanlott legaldbb 50 mm mélységl valtozatot

hasznalni!
[l Méretek
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,With Netatmo” okosotthon rendszer
végrehajto: CX3 okos kontaktor (modularis)

@ o=
Il Felhasznalhato

P Rajta keresztiil megtaplalt villamos késziilékek BE/KI kapcsolasara
| (vizmelegit6k, flit6testek, szivattyd motorok, EV toltés ... )

0

<
m
(7)
P
m
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>
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A

|' m) = Szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.
DD Fogyasztas mérésére, naplozasara
g L (pillanatnyi /6ranként/napi/heti/havi/éves).
'.]"—ii Rendellenes m(ikodést jelzé
| | igyelmezteto Uzenetek, riasztasok kuldéesere.
) h‘: : figyel k, ri asok kiildésé
20AX | Zigbee jelismétloként is mikadik, ezaltal megndvelve a
= B Zighee/Mesh halozat kiterjedtségét, eszkozok hatotavolsagat.
\ g
:\( ’ I Miikddése
’ L'w,_ Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
i - melyet mar el6zetesen beszereltek és lizembe helyeztek.
H ® Egyetlen okos kontaktorhoz max. 20 db vezeték nélkiili kapcsolo
. : (tavvezérld) tarsithatd, valamint egyetlen vezeték nélkili kapcsold
412171 (tdvvezérld) max. 20 db okos kontaktor egyiittes vezérlésére képes.
coom. RGN Modularis CX3 with Netatmo S R L T U

okoseszk6zdk (végrehajtok) Vezérlé bemenetekre kothetd szerelvény:

hagyomanyos kapcsold

Tovabbi mikddtetési lehetéségek:
- el6lapi nyomégombon keresztiil (tesztelésre)
- tavolrol, manualis kapcsolassal:
applikacio (ingyenes Home + Control),
vezeték nélkuli kapcsolck (tavvezérldk); vagy
szcendrid kapcsolok (tavvezérlék) hasznalataval
- Utemterv szerinti m(ikodtetéssel (napi/heti beallitas)

1 412171 Okos kontaktor, 20 AX

I Bekotési abrak (alkalmazasi lehetdségek) - automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal
Villamos fitétestek Wity - okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival
kapcsolasa termosztatrol kapcsolasa, feliigyelete Arakotott eszkozok fogyasztasat kozvetlenll az aram, a fesziiltség és

a bekapcsolt idétartam mérése alapjan szamolja, amely a felhében
kerul tarolasra (fogyasztasmérést vegez).

Pillanatnyi teljesitmény megjelenitése is lehetséges.
LED-es statusz jelzés informal az izemmaddok allapotairol.
Halk kapcsolas (< 10 dB).

NL

X

I Jellemzoi

Névleges fesziiltség: 230 V~

Polusszam: 1P

Maximalis terhelhetéség:

- ohmikus [fﬁtc’)’testek?és kapacitiv : 4800 W (20 A)

Hagyomanyos kontaktor (1P) vezérlése Hagyomanyos kontaktor (3P) vezérlése - 'nd,Ukt'V [mthrOk]: 24,00 VA “QA] i R
okos kontaktorral (1P) okos kontaktorral (1P) Terhelés kapcsolasa nullatmenet figyelésessel torténik
. [megndvelve a kontaktusok élettartamat)
Elettartam (kapcsolas darabszam):

terhelés nélkil (20 000 000); villamos fiit6testek (100 000);

LR villamos motorok (30 000); izz6lampa (10 000)

7777 . p Gett

Lok Bekdt6kapocs tipusa: csavaros (hizokengyeles)
Bekotékapcsok:

<0,75...6 mm?2> fazis (L), nulla (N)

<0,75...6 mm?> kapcsolt fazis a terheléshez (Load)
<0,75...2,5 mm?> vezérl6é bemenetek (C1/C2).

EV csatlakozéaljzat Bekotést, karbantartast tdamogaté megoldasok

kapcsolasa, feltgyelete Kommunikacio:

protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW

hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4

halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128

Zighee m(ikodési méd: ZR (repeater)

Alapanyagok: PC; (halogénmentes)
Védettség: IP2X (bekotékapcsok]; IP3X [elélap felél) / IKO4
M(kodési hémeérséklet: -5...+45 °C
Tarolasi h6mérséklet: -40...+470 °C

I Méretek Cimketartéval
1 DIN modul széles (17,5 mm)

— I Vezérlo bemenetek bekotési lehetdségei
&0 (H+C applikacioban a termék beallitdsa normal izemmaddban legyen)
L (a kontaktor megtaplalasat
is ad¢ fazis)
= k Kismegszakito
® ]
Hagyomanyos Hagyomanyos
@ kapcsold kapcsold
i) 5 )
!
17.8 C1pE==a==C2
Q Beépitett
talaram védelemmel
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

CX3 okos vezérlorelé (modularis)

| e Ll d
|
| s 1legran
o works with
Google Home
Works with
Apple Home

legrand—

© v,
@ P

412173

Katszam| Modularis CX3 with Netatmo
okoseszkozok [végrehajtok) (folytatas)

Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo™ gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és lizembe helyeztek

Csom.

Okos vezérlorelé

! Lzl i (szaraz kontaktussal)

Bekotési abrak (alkalmazasi lehetdségek)

Potencidlmentes érintkezdvel vezérelehetd szell6ztets berendezés vezérlése és mérése

Aramvalté. Figyeljen a
1 terheléshez vezetd irany
ijelb’lésére!
o -

Vezérl6 egység

sorkapocs
(12...30vDC)
0 a szaraz kontaktus
- bekotésére
s o ey
Vezeérlorelé *

Hagyomanyos kontaktor (1P) vezérlése és terhelésének mérése

okos vezérldrelével
&l J

©°s
7777

IO

Se®

Vezérlérelé /
Green'Up One vagy Green'Up Premium

elektromos autotoltd tavoli kapcsolasa és
terhelésének mérése, fellgyelete

10]9]

V22NV

Aramvalté. Figyeljen a
terheléshez vezetG irany
jelolésére!

Vezetékek bekotése a
Green'up Premium
EV toltéallomas
sorkapcsaba Z

Remote
on

GFED

Figyeljena
terheléshez
vezetd irany
jelolésére!

ON/OFF

Szolgaltatoi
fogyasztasméré
.cstcsidészakon kivil”
vezérldjel adassal

Kapcsolja ki az
IP kommunikacios
egységet

Méretek Vezérlo bemenetek bekotési lehetdségei
L (a v%z/éfr!c'ire]lé megtaplalasat
210,2 is ad¢ fazis
i %@‘\@ k
Kismegszakitd [—
Hagyomanyos tl:gcygg?danyos
kapcsolo P
(26,45 mm % f J
® I %693 1 @Eé—‘ c2
)| Beépitett
Imax=80AAC Fer tl]la'leam védelemmel

@ 27
Felhasznalhato

Kilsd, potencidlmentes érintkezdvel vezérelhet6 nagyteljesitményd
berendezések BE/KI kapcsolasat. Ezek lehetnek:
- ftésvezérld egységek
- leveg@ztet6/szell6ztetd rendszerek, ventilatorok
- Green'Up One vagy Green'Up Premium autétoltdk,
- hagyomanyos kontaktorra kapcsolt berendezések.

Szcenariokba, automatizalasokba is illeszthetd.
Fogyasztas mérésére, naplézasara
(pillanatnyi /6ranként/napi/heti/havi/éves).

Rendellenes mikodést jelz
figyelmeztetd lzenetek, riasztasok kiildésére.

Zigbee jelismétléként is mikadik, ezaltal megndvelve a
Zigbee/Mesh halézat kiterjedtségét, eszkézok hatotavolsagat.

Miikodése
Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és lizembe helyeztek.
Egyetlen okos vezérldreléhez max. 20 db vezeték nélkiili kapcsold
(tavvezérld) tarsithatd, valamint egyetlen vezeték nélkiili kapcsold
(tavvezérld) max. 20 db okos vezérlérelé egyiittes miikodtetésére képes.
Okos terhelés levalasztas vezérl6vel kompatibilis

(kat.szam: 4121 72)
Vezérlé bemenetekre kothetd szerelvény:

hagyomanyos kapcsold

Tovabbi mUikddtetési lehetdségek:
- el6lapi nyomégombon keresztiil (tesztelésre)
- tavolrol, manualis kapcsolassal:
applikacio (ingyenes Home + Control),
vezeték nélkili kapcsolok (tavvezérldk); vagy
szcenarié kapcsoldk (tavvezérl6k) hasznalataval
- itemterv szerinti m(ikédtetéssel (napi/heti beallitas)
- automatizalas feltételeinek megfeleld kapcsolassal
- okosotthon platformok hangasszisztens szolgaltatasaival
A nagyteljesitményl berendezések esetén a tapkabelén atfoly6 aram
(zért aramvaltéval, max. 80 A-ig) és a haldzati fesziiltség mérésével
valamint a bekapcsolt allapot id6tartamanak kdvetésével szamitja ki a
fogyasztast, amely a felh6ben kerdil tarolasra (fogyasztasmérést végez).
Monostabil mikodés.

Aramsziinet esetén kikapcsolt allapotba tér vissza.
Halk vezérlérelé kapcsolas (< 10 dB).

LED-es statusz jelzés informal az izemmaédok allapotairdl.

Jellemzo6i
Névleges fesziiltség: 230 V~
Vezérlérelé érintkezGinek max. terhelhet8ségei (szaraz kontaktus):
30VDC/2A, valamint
. 250 VAC/2A (kismegszakité hasznalata kotelezd)
Elettartam (kapcsolas darabszam):
terhelés nélkil (20 000 000); villamos fit6testek (100 000);
villamos motorok (30 000); izz6lampa (10 000)
Bekdt6kapocs tipusa: csavaros (hizokengyeles)
Bekotékapcsok:
Bekotokapcsok:
<0,75...2,5 mm?> fazis (L), nulla (N)
<0,75...2,5 mm?> szaraz kontaktusok (1, 2).
<0,75...1,5 mm?> vezérlé bemenetek (C1/ C2)
<mér6 bemenet> aramvalto csatlakoztatasahoz

Bekotést, karbantartast tdmogaté megoldasok
Aramvaltéval (zart) szallitva

(vezeték hossz: 800 mm, gy(ir( belsé &tmérdje: 10,2 mm)
Kommunikacio:

protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)

teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)

szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zighee m(ikodési mod: ZR (repeater)

Alapanyagok: PC; (halogénmentes)

Védettség: IP2X (bekotSkapcsok); IP3X (elélap felél) / IKO4
MU(kodési hémeérséklet: -5...+45 °C

Tarolasi hémeérséklet: -40...+70 °C

Cimketartoval

1 DIN modul széles (17,5 mm)
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Barhonnan
kapcsolhatja lampak,
dugaljak csoportjait

vezetek nelkuli

TAVVEZERLOK

[ 4 SERED elemes
) ' i | Kinetikus
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vezeték nelkili
kapcsolok/dimmerek
(tavvezérlok)

mikromodul (elemes tavvezérld)
valtoérintkezés nyomokhoz/kapcsolokhoz

vezeték nelkili
redony/zsaluzia kapcsoldk
(tavvezérlok]

vezetek nelkdli
szcenario kapcsolok
(tavvezérlok]

vezeték nélkili O ©

PIR mozgaseérzékelos /
kapcsolo
. (elemes tavvezérld) ®




ZIGBEE KOMMUNIKACIOT HASZNALO
with” NETATMO OKOSOTTHON RENDSZERELEMEK

-
>‘ 1 4 1 4 1 4 144 1 4
< PAROSITASI LEHETOSEGEI
N
m- VEGREHAJTOK S
) P — 3 VILAGITASHOZ
- f VEZETEK BEKOTESES
. - ESZKOZOK ZIGBEE A
Or X (3 KOMMUNIKACIOVAL o e
A 0| X T
~ 1 I
i gu3 @ zigbee . 1
NIEEE ek e
g EE% 298
<>E mgE okos okos okos okos okos
= | ¥ie kapcsold/dimmer kettds mikromodul mikromodul impulzus
S kapcsold be/ki dimmer/be/ki relé
okos
tavozas/érkezés o @ o o o
szcenarié kapcsold
okos
ébredés/elalvas ) o o o o
szcenarié kapcsold
okos
bes , ® ° ° ° °
szcenario kapcsold
okos
4-es
szcenario6 kapcsold 4 ® ® ® ®
(kulcstarto)
okos
kapcsolé/dimmer @ o o o @
okos kettés
kapcsolé/dimmer @ @ o o @
okos
mozgasérzékelds ® ® ® ® ®
(PIR) kapcsold
okos mikromodul
tavvezérls @ @ o o o
kialakitasahoz
okos
redény/zsaluzia kapcsold
Ne] [ ©
- @ I
5 'é E% okos
R terhelés levalasztas ®
w | x 2 vezérld
= |5€2
> NNg
- Lie
[

58



ARNYEKOLAS, KAPUNYITAS
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okos okos

okos okos okos
redény/zsaluzia redény/ mikromodul 2P+F relémodul Plug-in 2P+F kontaktor relé  kabelkivezet
kapcsold zsaluzia kapunyitashoz csatlakozo- (16 A} csatlakozd- (14 A)
mikromodul aljzat aljzat
(1 iA] (16 A)
o @ o @ @ ® ® o—
o o o L o o o o o —
@ @ ® @ @ L ® o o —
L ® o L @ L ® @ o
@ @ L o o o —
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,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezérlok: okos vezeték nélkiili kapcsolok

alexa
SN

o works with
Google Home

Works with
G Apple Home

works
with

@ zigbee

7523 85

Csom.

1

Kat.szam

[

752185
752285
752385
756385

752585
7526 85
7527 85
7528 85
7529 85

067723
067773
064893

0777 23LA

722173
722373
722473

863606
863706
863806

I Méretek
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752585

with Netatmo okosotthon elemes eszkozok
végrehajtok tavvezeérléséhez
Okos, vezeték nélkiili kapcsolé/dimmer

elemes tavvezérlo)
Egy billentys két mikrokapcsolds kialakitas

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
[]Fehér

[JElefantcsont

L] Aluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gybngyhaz

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér billenty( / fehér keret
O Titanium billentyd / titan keret
@ Grafit billenty(i / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + rogzitéperem + billenty(i) keret nélkiil
LIFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billentyd) keret nélkiil
[]Fehér

L] Aluminium

M Fekete

86

86 12

Csom.

—_—_

_—_ a o

1

Kat.szam

l

752187
752287
752387
756387

752587
7526 87
752787
7528 87
752987

0677 24
0677 74
064894

0777 24LA

722174
722374
7224 74

863608
863708
863808

[l Méretek

067774

with Netatmo okosotthon elemes eszkdzok
végrehajtok tavvezérléséhez
Okos, vezeték nélkiili kettés kapcsolé/dimmer

elemes tavvezérld)
Két billentyls négy mikrokapcsolds kialakitas

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billentyd + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

] Aluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gysngyhaz

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér billenty( / fehér keret
O Titanium billentyd / titan keret
@ Grafit billentyd / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + billentyi) keret nélkil
[JFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[]Fehér

L] Aluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[]Fehér

L] Aluminium

M Fekete

86

86 12




,With Netatmo” okosotthon rendszer

okos vezeték nélkiili kapcsolok

works
witl

|2 Lllegrand

Felhasznalhato

Fényforrasok mikodtetése a hozza parositott végrehajtok
tavvezérlésével.

Tobb fényforras kapcsolasa/dimmelése egyszerre, egyetlen helyrél
(tobb, hozz4 parositott végrehajtokon keresztil).

Egyetlen fényforras kapcsolasa/dimmelése tobb pontrol.
?egyetten végrehajton keresztil).

Azonnali bekapcsolast kévetéen idézitett kikapcsolasra (1 mp...30 p)
Nem hasznalhat6 arnyékolo vezérlésre.

Miikddése

Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo” gateway,

melyet mar el6zetesen beszereltek és tizembe helyeztek.
Nyomdgombhoz hasonlé és rendkiviil halk mikadtetés (< 10 dB).
Uzemmadja koveti a hozza parositott végrehajtoét, azaz

BE/KI kapcsolasra, vagy ezen tdlmenden
dimmelésre (fényerdszabalyzasral is beallithatd.

Egyetlen okos vilagitas kapcsolohoz (végrehajtohoz) max. 20 db vezeték

nélkili kapcsol6 (tavvezérl) tarsithato.

Egyetlen vezeték nélkiili kapcsolohoz (tavvezérldhoz) max. 20 db okos

vilagitas kapcsolé (végrehajtd) tarsithato,
egyuttes mukodtetést létrehozva.

A kettds vezeték nélkili kapcsolo két, egymastol fliggetlen vezeték
nélkili kapcsolonak tekinthetd.

Atavvezérlon onallo, a végrehajtotol eltérd idézitési érték is beallithato.
Afényforras mikodtetése az utols6 megnyomott kapcsold beallitasait

fogja kdvetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikodhet.

A dimmelés kezelési médja megegyezik a végrehajtonal leirtakkal.

(hosszU/révid megnyomas jelentéseit ott taldlja).
LED-es statusz jelzés informal az izemmadok allapotairdl,

de fényjelz6s kapcsoldként (ellendrzéfény/jelzéfény) nem hasznalhato.

Jellemzai

Cserélhets elemes megtaplalas (CR2032)
Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehet6ség!
Régzithetéség: szerelvénydobozhoz csavarosan;

kozvetlendl a falra, butorra, egyéb feliiletekre csavarral vagy a

mellékelt kétoldall ragasztotapasszal
Parositasi lehetéségeket tablazatban talalja (58. oldal)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128

Zigbee/Mesh halézat végponti eszkoze (ZED), amely kizérolag

vezérlések inditasara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez

és NEM hasznalhato Zigbee jelismétléként sem a hatotavolsag
kiterjesztésére!

Alapanyagok: PC; (halogénmentes)

Védettség: IP40/ 1K02

Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C

Tarolasi hémérséklet:  0..+45°C

Belizemelés kezdeti lépései

- SzigetelGlap eltavolitasa
(vigyazzon, az elem
kihizédhat a helyérél)

- Parositas megkezdése

Elemcsere lépései
Lithium elem: CR2032

Csom. Kat.szam | with Netatmo okosotthon

works with
o Google Home
Works with . >
Apple Home @ zigbee
Eroduer
elemes eszkozok
végrehajtok tavvezérlésehez

C]] Okos mikromodul

0676 94 (elemes tavvezérlo kialakitasahoz)

Felhasznalhato

Hagyomanyos aramtalanitott szerelvényeket alakit csckkentett
funkcionalitasu okos, vezeték nélkiili kapcsoléva (elemes tavvezérlévé,
mikromodulként a szerelvény mdgé rejthetd, ha
elegendd hely van a szerelvénydobozban).

Egyetlen, hozza parositott végrehajto altal megtaplalt fényforras(ok),
késziilék(ek) miikédtetésére: BE/KI kapcsolasara hasznalhatd

Dimmelésre nem alkalmas!

Miikddése

Hasznalatuk eléfeltétele egy ..with Netatmo” gateway,

melyet mar elézetesen beszereltek és tizembe helyeztek.

Fizikailag nem kapcsolddik vezérelt aramkorbe, kizarélag a hagyomanyos,
valtoérintkezGs, aramtalanitott szerelvényhez csatlakoztathato!
Hagyomanyos szerelvényként nyomadval ajanlott 6sszekotni.

Egyetlen okos végrehajtohoz max. 20 db vezeték nélkiili
mikromodul (elemes tavvezérld) tarsithatd.

Egyetlen vezeték nélkili mikromodulhoz (elemes tavvezérléhoz)
csak 1 db okos végrehajté tarsithato, azaz
fogyasztok egylttes mukddtetésére nem alkalmazhato.

LED-es statusz jelzés informal a konfiguracios izemmaod allapotairol.

Jellemzoi
Cserélhetd elemes megtaplalas (CR2032)
Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehet6ség!
Parositasi lehetdségeket tablazatban talalja (58. oldal)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatotavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zighee miikodési maod: ZED (végponti eszkoz, end device)
nem végez jelismétlést
Alapanyagok: PC
Védettség: IP20 / IK02
Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C
Tarolasi hdmérséklet:  0...+45°C

Bekotése aramtalanitott szerelvényekbe
Valtokapcsold vagy hanyomanyos és valtéérintkezés nyomo esetén
hasznalhatd

Szerelhetoség Elemcsere
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Lllegrand

,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezérlok: okos vezeték nélkiili kapcsolok

works | alexa
with | ~——=

o works with

Google Home
Works with
Apple Home

@ zigbee

Csom. Kat.szam
1 064875

— —

064875

with Netatmo okosotthon elemes eszkozok
végrehajtok tavvezérléséhez

Okos, vezeték nélkiili .
mozgasérzékelds (PIR) kapcsolo
(elemes tavvezérlo)

I Lefedettségi teriilet

2,5m O

6m 8m
} I
| i 6m
I I
| I
S

\ W S

6m 8m

Il Kezeloszervek

TESZT gomb: kikapcsolas

RESET gomb (konfigurécid)

TESZT gomb: bekapcsolds

Allithatd id6zités
(potenciométer)
15mp ... 15 p |

Nem hasznalt gomb

Allithat fényérzékenység

(potenciométer)

5...1000 lux |

Allithaté érzékenység
(potenciométer)
2.8m

62

Passziv infravoros érzékeld (PIR)

Allapotjelzé LED

I Felhasznalhato

Fényforrasok, villamos megtaplalast eszkozok miikodtetése a hozza
parositott végrehajtok tavvezérlésével.

Tobb fogyaszté automatikus, egyiittes bekapcsolasara egyetlen helyrél
(tobb, hozza parositott végrehajto vezérlésével).

Egyetlen fogyaszto automatikus bekapcsolasa tobb helyrél
E?egyetlen végrehajtd vezérlésével).

Automatikus bekapcsolast kbvetden idézitett kikapcsolasra (15 mp...15 p).
Nem hasznalhato arnyékolo vezérlésre.

Ml Mikodése

Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
melyet mar el6zetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

Mozgas érzékelésekor automatikusan bekapcsolja a fogyasztokat, majd
azidézités lejartat koveten (15 mp...15 p) kikapcsolja azokat.

Fizikailag nem kapcsolédik vezérelt aramkérbe, egy vagy tobb
végrehajton keresztiil vezérli a fogyasztokat.

Egyetlen okos végrehajtohoz max. 20 db vezeték nélkiili
mozgasérzékelds (PIR) kapcsold (tavvezérld) tarsithato.

Egyetlen vezeték nélkili mozgasérzékelds (PIR] kapcsolohoz
?tévvezérlé'héz] max. 20 db okos végrehaijto tarsithato,
egyuttes mikodtetés létrehozasara.

Avégrehajton is beallithato kikapcsolas idézités. A fényforras
mUkodtetése az utolso kiadott parancsot (eszkoz beallitast) fogja
kovetni, azaz akar tobb id6zités szerint is mikodhet.

LED-es statusz jelzés informal az izemmadok allapotairdl,
de fényjelzGs kapcsoloként (ellendrzé/jelzé fény) nem hasznalhaté.

I Jellemzoi

Cserélhetd elemes megtaplalas (ceruza elem: 2x AA)
Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehet6ség!

Parositasi lehetéségeket tablazatban talalja (58. oldal)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
haldzat: Zighee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee/Mesh halézat végponti eszkoze (ZED), amely kizardlag
vezérlések inditdsara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez
és NEM hasznalhato Zigbee jelismétloként sem a hatotavolsag
kiterjesztésére!

Alapanyagok: PC (halogénmentes, UV alld)
Védettség: IP44 [ IKO4

Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C
Tarolasi h6mérséklet:  0...+45°C

% Szerelhetdség

Kozvetleniil a falra, butorra, egyéb feliletekre csavarral vagy a
mellékelt kétoldall ragasztotapasszal
Telepitéskor tigyeljen arra, hogy a PIR mozgasérzékelét:
- ne iranyitsa fGt6testre, ne tegye ki hésugarzasnak
- ne iranyitsa ablakra, szell6ztet6 berendezésre
- figyeljen a butorok, novények egyéb targyak kitakaré hatasara
Kiltéri és beltéri hasznalatra egyarant alkalmazhato

[l Méretek

1145 77 485




,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezeérlok: okos vezeték nélkiili redony/zsaluzia kapcsolok

works | glexa
with | ~—5

o works with

Google Home
Works with
Apple Home

Lllegrand

Csom.
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1

0648 97A
+egyes keret

Kat.szam

752191
752291
752391
756391

752591
7526 91
752791
7528 91
7529 91

0676 46
0676 47
064897

0777 46LA

722179
7223179
722479

863643
8637 43
863843

752191

with Netatmo okosotthon elemes eszkozok
végrehajtok tavvezérléséhez

Okos, vezeték nélkiili | , o
reddny/zsaluzia kapcsolo (elemes tavvezérld)

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gyéngyhaz

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billentyd + keret)
O Fehér billenty(i / fehér keret

O Titanium billenty( / titan keret
@ Grafit billenty( / wolfram keret

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + rogzitéperem + billenty(i) keret nélkiil
[JFehér

SUNO with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
[JFehér

[LJAluminium

M Fekete

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
[]Fehér

L] Aluminium

M Fekete

I Felhasznalhato

Redény/zsaluzia okos kapcsolon vagy mikromodulon (végrehajték)
keresztil mechanikus vagy elektronikus végallas kapcsoldval
ellatott red6ny/zsaluzia, fUggdny, roletta motorok mikodtetésére.

Egyetlen helyrol torténd kozponti vezérlés kialakitasara,
redénymotorok (max. 20 db) egyiittes mozgatasara.

Tobb helyrdl torténd vezérlés kialakitasara.

Feldjitasokhoz, ahol tovabbi vezetékezés mar nem megvalésithato.
A redény/zsaluzia mikromodul (végrehajtd) a redénytokba kerdil
beépitésre, melyet a vezeték nélkili redény/zsaluzia kapcsoléval
(tavvezérldvel) lehet vezérelni.

Zigbee/Mesh halozat végponti eszkoze (ZED) amely vezérlések
inditdsara szolgal. Zigbee jelismétléként NEM hasznalhato!

[ Miikddése

Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo” gateway,

melyet mar el6zetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

Nyomégombhoz hasonlé és rendkivil halk miikadtetés (< 10 dB).

Kézi vezérlés modja:

- a billenty( felsd/als6 részét (FEL/LE) réviden megnyomva
az arnyékolo a végallaskapcsoldk jelzéséig, vagy
a STOP parancsig m(kadik

- STOP parancs: a billenty( felsé/alsé részének (FEL/LE) egyiittes
(vagy a kézepének] megnyomasa az aktualis poziciéban
megallitja a mozgatast

- a billentyl felsé/alsé részét (FEL/LE) hosszan nyomvatartva a
redénymotor mikdodtetése a nyomoégomb felengedéséig, vagy az
arnyékolé végallasaig torténik

Egyetlen okos redény/zsaluzia kapcsoldhoz (végrehajtd) max. 20 db
vezeték nélkiili redény/zsaluzia kapcsolé (tavvezér(é) tarsithatd.

Egyetlen vezeték nélkiili redény/zsaluzia kapcsol6 (tavvezérls)
max. 20 db okos reddény/zsaluzia kapcsold (végrehajtd) egyiittes
mukodtetésére képes.

LED-es statusz jelzés informal az izemmadok allapotairdl

I Jellemzoi
Cserélhetd elemes megtaplalas (CR2032)
Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehet6ség!
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)

teljesitményszint: <100 mW

hatotavolsag beltérben: 10 m; akadalymentes ralatassal: 200 m

szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4

halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128

Zigbee/Mesh haldzat végponti eszkoze (ZED), amely kizarélag
vezérlések inditasara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez
és NEM hasznalhaté Zigbee jelismétléként sem a hatétavolsag
kiterjesztésére!

Alapanyagok: ABS, PC; (halogénmentes, UV 4ll6)
Védettség: IP40 / 1K02

Mikodési hémeérséklet: +5...+45 °C

Tarolasi h6mérséklet:  0...+45°C

[l Beiizemelés kezdeti lépései

- Szigetel6lap eltavolitasa
(vigydzzon, az elem
kihuzoédhat a helyérél)

- Parositas megkezdése

I Elemcsere lépései
Lithium elem: CR2032
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Lllegrand

,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezeérlok: okos vezeték nélkiili kapcsolok

,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezeérlok: okos vezeték nélkiili szcenario kapcsolok

PHILIPS

l/'\ personal
wireless
11 lighting

© LEDVANCE

067767

with Netatmo okosotthon
szinkép beallitasa, tavvezérlése

Okos, vezeték nélkiili

multicolor kapcsolo
(elemes tavvezérlo)

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[]Fehér
L] Aluminium
M Fekete

752183
752383
756383

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkil
O Fehér

O Titanium

@ Grafit

0677 67
067768
0677 69

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + billenty() keret nélkiil
0777 10L []Fehér, 2M

Il Felhasznalasa =

Ledvance és Philips Hue Zigbee 3.0 képes fényforrasok
(pl. LED-es okos fényforrasok] vezeték nélkili nyomégombos
vezérlésére, betartva a with Netatmo okosotthon rendszerelemek
max. darabszamara vonatkozé korlatot (100 db).

Egyetlen multicolor kapcsold max. 20 db fent emlitett gyartok
okos fényforrasainak kézvetlen vezérlésére képes.

Minden kapcsolé 3 db, a Home + Control applikacidban el6re konfiguralt
szin+fényerdsség beallitas eldhivasara, valamint a legutobbi allapot
be-, kikapcsolasara, hosszan nyomva dimmelésére hasznalhatd.

Q@  Okosizzé

1 Jellemzoi

64

Két billenty(ls, négy mikrokapcsolds valtozat.

Vékony kialakitas.

H+C applikacioban beallitott vilagitasi kép
(szin, szinhmérséklet, fényercsség alapjan)
egy kivalasztott nyomdgombhoz rendelhetd.

Az okos fényforras aktivalasa a legutdbbi bedllitasokkal (szin vagy
szinh6meérséklet és fényerc’)’sség% hagyomanyos szcenaridba is
felvehetd.

Cserélhetd elemes megtaplalas (CR2032).
Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehetdség!

Zigbee/Mesh haldzat végponti eszkoze (ZED), amely kizarélag
vezérlések inditasara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez
és NEM hasznalhato Zigbee jelismétlként sem a hatotavolsag
kiterjesztésére!

>

A termékkel kapcsolatos filmiinket keresse a
,Legrandhungary” Youtube csatornankon:
.Multicolor - hangulatvilagitas” cimszavak alatt

Csom.

_—_ s
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1

752186 752586

064872

Kat.szam

with Netatmo okosotthon
csoportos tavvezérlése

Okos, vezeték nélkiili

tavozas/érkezés szcenario kapcsolo
(elemes tavvezérld)

Tartalék fékapcsold funkcidra is felhasznalhaté.

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i + keret)
[1Fehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

752186
752286
752386
756386

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i + keret)
OFehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gydngyhaz

752586
7526 86
752786
7528 86
7529 86

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
OFehér billenty( / fehér keret

O Titanium billentyd / titan keret
@ Grafit billenty( / wolfram keret

064872
064873
064874

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + rogzitéperem + billenty () keret nélkiil

077715LA [JFehér

SUNO with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
[]Fehér

CIAluminium
M Fekete

722176
722376
7224176

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

863602
863702
863802

Il Felhasznalhato

Home + Control applikacidban elére létrehozhaté
szcendariok (forgatokonyvek) manualis aktivalasara.

Vilagitast / arnyékolast / egyéb fogyasztokat vezérld
végrehajtok, egyittes be- és kikapcsolasara
szolgal, betartva a with Netatmo okosotthon
rendszerelemek max. darabszamara vonatkozd
korlatot (100 db).

[l Miikodése

Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

A megnevezésben szerepld szcenariokba, melyet a Legrand mar
el6zetesen létrehozott a Home + Control applikacioban, végrehajtokat
kell felvenni a kivant beallitasokkal egyiitt.

A megnevezésben szerepld szcendrié kapcsold megfeleld
nyomdgombjanak megnyomasa egyszerre fogja vezérelni az 9sszes
felvett végrehajtot a megadott beallitdsokkal.

Més megnevezés( szcenarid inditasat nem tudja végrehajtani.

Atavvezérlon 6nallo, a végrehajtotol eltérd idézitési érték is beallithato.
Afényforras mikodtetése az utolsd megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kovetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikodhet.



,With Netatmo” okosotthon rendszer

elemes tavvezeérlok: okos vezeték nélkiili szcenario kapcsolok

works | alexa
with | ~——=

o works with

Google Home
Works with
Apple Home

Lllegrand

@ zigbee

Csom.

1

0648 84

Katszam| with Netatmo okosotthon

csoportos tavvezérlése

Okos, vezeték nélkiili | .
ébredés/elalvas szcenarié kapcsolo

| A
(elemes tavvezérla)

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

752189
752289
7523 89
756389

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billentyl + keret)
O Fehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gyodngyhaz

7525 89
7526 89
752789
7528 89
752989

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
O Fehér billenty( / fehér keret

O Titanium billentyd / titan keret
@ Grafit billenty( / wolfram keret

064884
064885
064886

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + rogzitéperem + billenty (i) keret nélkiil

077718LA [JFehér

SUNO with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkil
[JFehér

L] Aluminium

M Fekete

722177
722377
722477

Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
[JFehér

CJAluminium

M Fekete

863601
863701
863801

[ Felhasznalhato

Home + Control applikacidban elére létrehozhaté
szcenariok (forgatokonyvek) manualis aktivalasara.

Vilagitast / arnyékolast / egyéb fogyasztokat vezérld
végrehajtok egylittes be- és kikapcsolasara
szolgal, betartva a with Netatmo okosotthon
rendszerelemek max. darabszamara vonatkozo
korlatot (100 db).

[l Miikodése

Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

A megnevezésben szerepld szcenariokba, melyet a Legrand mar
el6zetesen létrehozott a Home + Control applikacioban, végrehajtokat
kell felvenni a kivant beallitasokkal egyiitt.

A megnevezésben szerepld szcendrié kapcsolé megfeleld
nyomdgombjanak megnyomasa egyszerre fogja vezérelni az 9sszes
felvett végrehajtot a megadott beallitasokkal.

Mds megnevezés( szcenarid inditasat nem tudja végrehajtani.

Atavvezérlon onallo, a végrehajtotol eltérd idézitési érték is beallithato.
A fényforras mikodtetése az utolsd megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kdvetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikodhet.

Csom.

1

0676 95

752168 752568

Kat.szam

752168
7522 68
7523 68
7563 68

with Netatmo okosotthon
csoportos tavvezérlése (folytatas)

Okos, vezeték nélkiili . o
4-es szcenario kapcsolo (elemes tavvezérls)

Valena Life with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
[JFehér

[JElefantcsont

CJAluminium

M Fekete

Valena Allure with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i + keret)
OFehér

O Elefantcsont

O Aluminium

@ Fekete

O Gyodngyhaz

752568
7526 68
7527 68
7528 68
7529 68

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
OFehér billenty( / fehér keret
OTitanium billentyd / titdn keret
@ Grafit billenty( / wolfram keret

067755
067756
067757

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + régzitéperem + billenty ) keret nélkiil
077709LA [1Fehér

SUNO with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil

722175 [JFehér
722375 []Aluminium
722475 M Fekete
Niloé STEP with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
863604 []Fehér
8 63704 []Aluminium
863804 M Fekete
Univerzalis with Netatmo okos,
kulcstartora szerelhetd,
4-es szcenario tavvezérlo
067695

@ Fekete

Il Felhasznalasa

Vilagitast / arnyékolast / egyéb fogyasztokat vezérld
végrehajtok egylttes be- és kikapcsolasara szolgal,
betartva a with Netatmo okosotthon rendszerelemek
max. darabszadmara vonatkozé korlatot (100 db).

Osszesen 4db, sorszammal azonositott szcendrié (forgatokényv)
nyomdgombos aktivalasara hasznalhato.

Fltés vezérlést nem végez.

I Jellemzoi

Két billenty(ls, négy mikrokapcsolds valtozat.

Vékony kialakitas

Cserélhetd elemes megtépléalas (CR2032).

Vezeték bekotésére nincs sziikség és lehetéség!

Zigbee miikodési méd: ZED (végponti eszkoz, end device)
nem vegez jelismétlést
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Lllegrand

,With Netatmo” okosotthon rendszer

kinetikus tavvezeérlok: okos vezeték nélkiili kapcsolok

alexa
<

o works with

Google Home
Works with
Apple Home

works
with

ﬁ @ zigbee

0677 79L
+ egyes keret

077053L 0698 94L

Csom. Katszam| with Netatmo okosotthon,

vezeték és elem NELKULI
vezérlések

Okos, vezeték nélkiilj kapcsolé/dimmer
:%: (kinetikus tavvezerlo)
Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty) keret nélkiil
067723L O Fehér

0677 73L O Titanium
067779L @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
077053L [1Fehér

:@: Okos, vezeték nélkiilj kapcsold
(kinetikus tavvezérlo)

Plexo 55 with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
vékony kialakitas, IP55, UV allé

0698 84L O Fehér (matt)
0698 741 @ Sziirke C‘
0698 941

@ Antracit

I Felhasznalhato

Fényforrasok mikodtetése a hozza parositott végrehajtok
tavvezérlésével.

Tobb fényforras kapcsolasa egyszerre, egyetlen helyrél
(tobb, hozza parositott végrehajtokon keresztiil).
Egyetlen fényforras kapcsolasa tobb pontrol.
?egyetlen végrehajton keresztiil]
Nem hasznalhat6 arnyékolo vezérlésre.

1l Mlkodése

M(ikodéséhez sziikséges tapellatast

a billentyld megnyomasa altali mozgasi energiabol nyeri.
Elemes tavvezérlénél hangosabb mikddés.
Hasznalatuk eléfeltétele egy ,with Netatmo” gateway,
melyet mar el6zetesen beszereltek és tizembe helyeztek.
Kézi vezérlés modja:

Azonnali bekapcsolast kovetéen iddzitett kikapcsolasra (1 mp...30 pl.
- rovid megnyomas: BE/KI kapcsolas
- hosszt megnyomas: DIMMELES (+ 25% (éptetés)

Atavvezérldn 6nallo, a végrehajtotol eltérd id6zitési érték is beallithato.
A fényforras mikodtetése az utolsd megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kdvetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikodhet.

1 Jellemzoi

66

Egyetlen okos vilagitas kapcsoléhoz (végrehajtohoz) max. 20 db vezeték
nélkili kapcsol6 (tavvezérld) tarsithato

Egyetlen vezeték nélkili kapcsolohoz (tavvezérléhoz) max. 20 db okos
vilagitas kapcsold (végrehaijtd) tarsithatd,
egyuttes mikodtetést létrehozva.

Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehet6ség!

Kozvetleniil a falra vagy butorra rogzithetd
falon kivili szerelvények.

Zigbee/Mesh haldzat végponti eszkdze (ZED) amely vezérlések
inditasara szolgal. Zigbee jelismétléként NEM hasznalhatd!
Hatotavolsag beltérben: 10 m; akadalymentes ralatassal: 150 m.

Védettség: IP40 / 1K02

Mikodési hemérséklet: -10...+50 °C

Tarolasi hémérséklet: -10...+50 °C

0677 74L 0770 54L 0698 35L

Csom. Katszam| with Netatmo okosotthon,

vezeték és elem NELKULI
vezérlések

Okos, vezeték nélkiili kettds kapcsolé/dimmer
(kinetikus tavvezérlo)

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkil

0677 24L O Fehér
0677 74L O Titanium
067780L @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
077054L [1Fehér

0698 35L
0698 19L
0698 36L

Okos, vezeték nélkiili kettds kapcsolo
(kinetikus tavvezérlo)

Plexo 55 with Netatmo
(mechanizmus + billenty( + keret)
vékony kialakitas, IP55, UV allé

O Fehér (matt)
@ Sziirke @

@ Antracit

Il Felhasznalhato

Fényforrasok mikodtetése a hozza parositott végrehajtok
tavvezérlésével.

Tobb fényforras kapcsolasa egyszerre, egyetlen helyrél
(tobb, hozza parositott végrehajtokon keresztil).
Egyetlen fényforras kapcsolasa tobb pontrol.
?egyetlen végrehajton keresztul)
Nem hasznalhat6 arnyékolo vezérlésre.

Il Mikodése

Azonnali bekapcsolést kévetéen idézitett kikapcsolasra (1 mp...30 p).
M(kodéséhez sziikséges tapellatast

a billentyi megnyomasa altali mozgasi energiabol nyeri.
Elemes tavvezérlénél hangosabb mikddés.
Hasznalatuk eléfeltétele egy ,with Netatmo” gateway,
melyet mar elézetesen beszereltek és tizembe helyeztek.

A kettds vezeték nélkiili kapcsolo két, egymastdl fliggetlen vezeték
nélkili kapcsolonak tekinthetd.

Kézivezérlés maodja:

- révid megnyomas: BE/KI kapcsolas

- hossz( megnyomas: DIMMELES (+ 25% léptetés)

Atavvezérldn 6nallo, a végrehajtotdl eltérd iddzitési érték is beallithato.
Afényforras mikodtetése az utols6 megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kovetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikddhet.

I Jellemzoi

Egyetlen okos vilagitas kapcsoléhoz (végrehajtéhoz)
max. 2x 20 db vezeték neélkili kapcsolo (tavvezérld) tarsithaté.

Egyetlen vezeték nélkili kapcsolohoz (tavvezérléhoz)
max. 2x 20 db okos vilagitas kapcsold (végrehajtd) tarsithato,
egylttes mikaodtetést letrehozva.

Vezeték bekdtésére nincs szlikség és lehetdség!

Kozvetleniil a falra vagy butorra rogzithetd

falon kivili szerelvények.

Zigbee/Mesh halézat végponti eszkdze (ZED), amely kizarélag
vezérlések inditdsara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez
és NEM hasznalhato Zigbee jelismétléként sem a hatotavolsag
kiterjesztésére!
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,With Netatmo” okosotthon rendszer ,With Netatmo” okosotthon rendszer

kinetikus tavvezérldk: okos vezeték nélkiili redony/zsaluzia kapcsolok  kinetikus tavvezérldk: okos vezeték nélkiili szcenario kapcsolok

0676 46L

0770 55L 0698 73L

Csom. Katszam' with Netatmo okosotthon,
vezeték és elem NELKULI
vezérlések (folytatas)

Okos, vezeték nélkiili
:%: reddny/zsaluzia kapcsolé

(kinetikus tavvezérla)

Céliane with Netatmo

(mechanizmus + billenty() keret nélkil
1 0676 46L O Fehér
1 0676 47L O Titanium
1 0677 64L @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
1 077055L [1Fehér

Plexo 55 with Netatmo

(mechanizmus + billenty( + keret)

vékony kialakitas, IP55, UV allé
1 0698 73L @ Sziirke ‘
1 0698 83L @ Antracit

¥ Felhasznalhato

Reddény/zsaluzia okos kapcsoldn, vagy mikromodulon (végrehajték)
keresztil mechanikus, vagy elektronikus végallas kapcsoléval
ellatott red6ny/zsaluzia, figgdny, roletta motorok mikodtetésére.

Egyetlen helyrol torténd kozponti vezérlés kialakitasara
redénymotorok (max. 20 db) egylittes mozgatasara.

Tobb helyrél torténd vezérlés kialakitasara.

Feltjitasokhoz, ahol tovabbi vezetékezés mar nem megvalésithato.
A reddny/zsaluzia mikromodul (végrehajté) a redénytokba kerdil
beépitésre, melyet a vezeték nélkili redény/zsaluzia kapcsoldval
(tavvezérldvel) lehet vezérelni.

% Miikodése
M(kodéséhez sziikséges tapellatast

a billentyd megr)yomésa altali mozgési ?nergiébél nyeri. E\

Elemes tavvezérlénél hangosabb mikodés.

Hasznalatuk eldfeltétele egy .with Netatmo” gateway,

melyet mar elézetesen beszereltek és tizembe helyeztek.

Atavvezérlon onallo, a végrehajtotol eltérd idézitési érték is bedllithato.
Afényforras mikodtetése az utolsdé megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kdvetni, azaz akar tobb id6zités szerint is mlikodhet.

1 Jellemzdi

Egyetlen okos redény/zsaluzia kapcsoldhoz (végrehajtd) max. 20 db
vezeték nélkiili redény/zsaluzia kapcsolé (tavvezérld) tarsithatd.

Egyetlen vezeték nélkiili reddny/zsaluzia kapcsol6hoz (tavvezérléhoz)
max. 20 db okos redény/zsaluzia kapcsold (végrehajtd) egyiittes
muikodtetésére képes.

Vezeték bekotésére nincs szlikség és lehetség!

Kézvetlenil a falra vagy butorra rogzithetd

falon kivili szerelvények.

Zigbee/Mesh halézat végponti eszkdze (ZED), amely kizarélag
vezérlések inditdsara szolgal, teljesitmény kapcsolast nem végez
és NEM hasznalhato Zigbee jelismétléként sem a hatétavolsag
kiterjesztésére!

0648 72L 0648 84L 0770 26L

+ egyes keret

Csom. Katszam| with Netatmo okosotthon,

vezeték és elem NELKULI
csoportos tavvezérlések

Okos, vezeték nélkiili | .
:%: tavozas/érkezés szcenarié kapcsolod
(kinetikus tavvezérld)

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkiil
064872L O Fehér

064873L O Titanium
067785 @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty () keret nélkiil
077056L [1Fehér

Okos, vezeték nélkiili | | .
:@: ébredés/elalvas szcenarié kapcsolé
(kinetikus tavvezérls)

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i) keret nélkiil
064884L O Fehér

064885L O Titanium
067786L @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i) keret nélkiil
077057L []Fehér

Okos, vezeték nélkiili
:@: 4-es szcenario kapcsolo
(kinetikus tavvezerld)

Céliane with Netatmo
(mechanizmus + billenty(i) keret nélkiil
067755L O Fehér

0677 56L O Titanium
0677691 @ Grafit

Program Mosaic with Netatmo
(mechanizmus + billenty() keret nélkil
077026L []Fehér

M Felhasznalhato

Home + Control applikacidban elére létrehozhaté
szcenariok (forgatokényvek) manualis aktivalasara.

Vilagitast / arnyékolast / egyéb fogyasztokat vezérls
végrehajtok, egyittes be- és kikapcsolasara
szolgal, betartva a with Netatmo okosotthon
rendszerelemek max. darabszamara vonatkozd
korlatot (100 db).

[l Miikodése

Mikodéséhez szilkséges tapellatast
a billentyd megnyomasa altali mozgasi energiabdl nyeri.
Elemes tavvezérlonél hangosabb mikaodeés.
Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo” gateway,
melyet mar el6zetesen beszereltek és izembe helyeztek.
Atavvezerldn 6nalld, a végrehajtotol eltérd iddzitesi erték is beallithato.

Afényforras mikodtetése az utols6 megnyomott kapcsold beallitasait
fogja kovetni, azaz akar tobb id6zités szerint is miikddhet.
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product

EMDX® with Netatmo G @ zigbee

kozponti fogyasztasmérés + terhelés levalasztas a teljes fogyasztas fiiggvényében ot

Felhasznalhato

- Egy épliletben, egy fazison (L) fellépé teljes fogyasztas

pillanatnyi és naplézott mérésére max. 80 A-ig.

- Tovabba energiamenedzsment funkciot is ellathat azaltal, hogy
bizonyos nagyfogyasztdkat (> 50 W) taplalé aramkaréket egy elére
definialt prioritasi lista sorrendjében BE/KI kapcsol a végrehajtokon
keresztil, amennyiben a teljes fogyasztas meghalad egy elére
beallitott kiiszobszintet.

Miikddése
Hasznalatuk eléfeltétele egy .. with Netatmo” gateway,
melyet mar el6zetesen beszereltek és lizembe helyeztek.

A H+C applikaciéban elére meghatarozott fogyasztasi kiiszébszint
elérésekor le tudja kapcsolni a prioritasi listajaban szereplé
okos eszkozoket, meggatolva a halézat tulterhelését és a
kismegszakitd lekapcsolasat.

A normal teljesitményszintre torténd visszatérés
esetén a terhelés korlatozas feloldasra keriil és visszakapcsolja
a korabban aramtalanitott fogyasztokat
(a késleltetés akar 10 masodperc is lehet).

Af6 aramkorben folyo aramot zart aramvalton keresztiil feltigyeli,
a lekapcsolasi parancsot pedig a Zigbee vezeték nélkili
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412172 kommunikacidval juttatja el a végrehajtdkhoz.
ABE/Kl kapcsolasi parancsok automatikusan kertilnek kiadasra.
csom.  [lKatszam| Modularis EMDX3 with Netatmo Aterheléslevalasztas funkcié nem kapcsol le 50 W-nal kisebb
okos méroeszkozok fogyasztokat! Példaul hiitészekrény, Wi-Fi router ...
Fizikailag nem kapcsolddik vezérelt dramkorbe, végrehajtd(k)on
Okos fogyasztasmérs és keresztiil vezérli a fogyasztokat.
1 412172 terheléslevalasztas vezérlo Egyetlen otthonban mindéssze egy terhelés levalaszté eszkoz
telepithet6.

Amennyiben a teljes fogyasztast tobbféle fogyasztasmérd is feliigyeli,
akkor csak egy eszkdz mérési adatai jelenhetnek meg a
Home + Control applikaciéban az alabbi prioritas szerint:
1) Ecometer
2) Terhelés levélasztas vezérlé és fogyasztasmérd
3] Fogyasztasmérd
A terhelés levalasztas vezérld prioritasi listdjaba max.
20 db végrehajto felvételére van lehet6ség.
L LED-es statusz jelzés informal az izemmadok allapotairdl.
Bekotési abra
Jellemzai

Névleges fesziiltség: 230 V~
( Tapellatasat a mérendd fazisrél kell vennie! Amennyiben ez
nem teljesil, az eszkdz villogé narancssarga fényjelzést ad )
Maximalisan mérhet6 daram (aramvaltéval): 80A AC
Mérési pontossag: +1% (>2 A; <63 A; cos ¢ >=0,8)

Az eszkoz védelmére C2...C16 kismegszakito beépitése ajanlott, a
beépitésre keriilt vezeték keresztmetszet fliggvényében!

Bekotékapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)

F6 dramkort Bekotbkapcsok (dugaszolhaté sorkapocs):
mérg <0,75...2,5 mm?> fazis (L), nulla (NJ;
D) (2ramvalto mérébemenet csatl.aljzat (Gramvaltéhoz)

Bekotést, karbantartast tdmogaté megoldasok

Zart dramvaltoval szallitva
beflizhetd vezetékek darabszama:
8db /1,5 mm?; 5db /2,5 mm?;
. 3db /6 mm?; 1db/ 10...25 mm?
Aramvaltoé kabel hossza: 800 mm
Parositasi lehet§ségeket tablazatban talalja (58. oldal)
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128

Méretek

©10,2mm

026,45mm Zigbee m(ikodési mod: ZR (repeater)
Imaxg-(gO-AAC Szabvany megfelel6ség:

EN/IEC 61010-1, IEEE 802.15.4 (LR-WPAN), IEC61869-2
EN/IEC 60715

Alapanyagok: PC (6nkiolt)
Védettség: IP2X (bekotékapcsok); IP3X (elélap felél) / IKO4
M(kodési hémeérséklet: 5...+45°C
Tarolasi hémeérséklet: -40...+70 °C
+B Practibox S és Practibox S Multimédia Cimketartéval
sorolhaté elosztészekrények tobb méretben 1 DIN modul széles (17,5 mm])
erds- és gyengearamu alkalmazasokra,
részletek a 110. és a 104. oldalakon

L LY T T

ralmp:
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O (@] ¥ Felhasznalhato

e - Egyfazisu villamos halézatokhoz.

e - Kivalasztott, hagyomanyos éplletvillamossagi aramkaor(dk)

< | villamos fogyasztasanak (AC) pillanatnyi és naplézott mérésére
m- “ <5 max. 80 A-ig és a mérési adatok elérhetdvé tételére okosotthon
A applikacidban.
(@ - Az éplilet teljes villamos fogyasztasanak kovetésére, naplozasara
m :"!T—-'i - Ertesités kiildésére (beallitott kiiszGbszintnél).
(7)) U - Napelem panelek termelésének megjelenitése a fogyasztasi
] - adatok mellett (oszlop grafikonon).
N ® I Miikddése
(@} I - E Hasznalatuk eléfeltétele egy ..with Netatmo” gateway,
P s;ei,} | melyet mar el6zetesen beszereltek és izembe helyeztek.

| A Legrand altal kezelt felhdbe tolti fel a mérési adatokat, melyet
H+C applikacion keresztiil lehet grafikonos formaban évekre
visszamendlegesen visszanézni.
Naplézas nézetei:
éranként, napi, heti, havi, éves.
Az aramkorben folyo dramot zart dramvalton keresztiil feltigyeli,
(fizikailag nem kapcsolddik a terhelt kérbe).
412015 Tobb fogyasztasmerd is telepithetd egy épiiletbe, de a mérdeszkdzok
egymas utani elhelyezése hibas eredmeényeket general.
Amennyiben a teljes fogyasztast tobbféle fogyasztasmeré is felugyel,

Csom. Katiszam| Modularis EMDX3 with Netatmo akkor csak egy eszkoz mérési adatai jelenhetnek meg a
okos méroeszkozok H]ome + Control applikaciéban az alabbi prioritas szerint:
. , o 1) Ecometer
1 412015 Okos villamos fogyasztasméro 2) Terhelés levalasztas vezérls és fogyasztasmérd
(1 fazisu) 3) Fogyasztasmérs
Kiegészit6 EMDX3 with Netatmo LED-es statusz jelzés informal az lizemmddok allapotairdl.

1 fazisu okos villamos fogyasztasmércohoz W Jellemzéi

Zart aramvalte Névleges fesziiltség: 230 V~
1 412008 1 fazis, max. 80 A (Tapellatasat a mérendd fazisrél kell vennie! )
Maximalisan mérhetd aram (aramvaltéval): 80A AC
Mérési pontossag: +1% (>2 A; <63 A; cos ¢ >=0,8)
Aramfelvétel: 1 mA

[1 Bekotési abra
1.) egy dramkar, vagy késziilék 2.) f6 dramkor feligyelete
fellgyelete

Az eszkoz védelmére C2...C16 kismegszakito beépitése ajanlott,
a beépitésre kerdlt vezeték keresztmetszetének fliggvényében!
Bekdtb6kapocs tipusa: csavaros (hizokengyeles)
Bekotdkapcsok (dugaszolhatd sorkapocs):
<0,75...2,5 mm?> fazis (L), nulla (NJ;
B mérdbemenet csatl.aljzat (Aramvaltéhoz)
Bekotést, karbantartast tdmogaté megoldasok

Zart aramvaltoval szallitva
Beflizhet6 vezetékek darabszama: a
N —

8db /1,5 mm?; 5db /2,5 mm?;
3db /6 mm?; 1db/ 10...25 mm?
'

Aramvalté csatlakoztatasa a ‘ L
méréeszkozhoz: L., |
Aramvalté kabel hossza: 800 mm | “ T
| l -

Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfelel6ség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee miikodési mdd: ZR (repeater)

Szabvany megfeleléség:

EN/IEC 61010-1, IEEE 802.15.4 (LR-WPAN), IEC61869-2
EN/IEC 60715

Alapanyagok: PC (6nkioltd)

Védettség: IP2X (bekotkapcsok]; IP3X (elélap feldl) / K04
M(kodési hémeérséklet: 5...+45°C

Tarolasi hémérséklet: -40...+70 °C

Cimketartoval

1 DIN modul széles (17,5 mm)

D
I Méretek

010,2mm

=
Imax=80AAC
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,With Netatmo” okosotthon rendszer
kozponti, vagy egyedi fogyasztasmérés (EMDX3)

\ \ |~Iegund—

412175
Modularis EMDX3 with Netatmo

Csom. Kat.szam

okos méroeszkozok

1 412175 Okos villamos fogyasztasméro
(3 fazisu)
Kiegészito EMDX3 with Netatmo
3 fazisu okos villamos fogyasztasmérohoz
Toldo és szerelt kabel

1 414915 1 m hosszu

1 414916 3 m hosszu

Il Kiegészito hasznalata

i
/ )
// Toldé és ?\ Aramvlto
[ szerelt kabel N kabel _
414915=1m X3 max.

414916=3m x1 max.

Aramvalté kabel

hossza: 350 mm
|

Il Bekotésiabra

Szolgaltatoi
0!(95 ) fogyasztas- Szolgaltatoi
3fazisd mérg fogyasztasmérd
villamos
N LzLs  fogy.mérd N
- 2] 3
i
® © @ uE
i Figyeljen
— atekercsek
u sorszamo-
Al zasara
T4 0 ésahelyes
] bekatési

sorrendre

INyillal
“jelolt

Vi . aterhelés
felé
mutaté

irany

Dugaszolhat6
csatlakozo

I
L1legrand
@7
¥ Felhasznalhato
- Haromfazisa villamos hélc’)zgtokhoz.

- Kivalasztott, hagyomanyos épliletvillamossagi aramkor(6k)
villamos fogyasztasanak (AC) pillanatnyi és naplézott mérésére
2 ... 125 A-ig és a mérési adatok elérhetévé tételére okosotthon
applikacidban.

- Az éplilet teljes villamos fogyasztasanak kovetésére, naplézasara

- Ertesités kiildésére (beallitott als6/felsd kiiszobszinteknél).

- Napelemes termelés megjelenitése NEM tdmogatott.

- Egyfazist halézatba NEM telepithetd.

Il Mikodése

Hasznalatuk eléfeltétele egy .with Netatmo™ gateway,
melyet mar el6zetesen beszereltek és izembe helyeztek.

A Legrand altal kezelt felhdbe tolti fel a mérési adatokat, melyet
H+C applikacién keresztiil lehet grafikonos formaban évekre
visszamendlegesen visszanézni.

Naplozas nézetei:
éranként, napi, heti, havi, éves

Az dramkérben folyé aramot zart dramvalton (Rogowski) keresztiil
fellgyeli, (fizikailag nem kapcsolddik a terhelt kérbe).

Az aramvalto egyedi azonositoval van ellatva, mas
fogyasztasmérok tekercseivel nem felcserélhetd!

Tobb fogyasztasmérd is telepithetd egy éptiletbe, de a méréeszkozok

egymas utani elhelyezése hibas eredmeéenyeket general.

Amennyiben a teljes fogyasztast tobbféle fogyasztasmérd is feltigyeli,

akkor csak egy eszkoz mérési adatai jelenhetnek meg a
Home + Control applikaciéban az alabbi prioritas szerint:
1) Ecometer

2) Terhelés levalasztas vezérl és fogyasztasmérd

3] Fogyasztasmérd

LED-es statusz jelzés informal az izemmaddok allapotairol.
I Jellemzgi

Névleges fazis fesziiltség: 230 V~
Névleges vonali fesziiltség: 400 V~

( Tapellatasat a mérendd fazisokrol kell vennie! )
Maximalisan mérhetd dram (aramvaltéval): 125 A AC
Mérési pontossag: +1% (>2 A; <125 A; cos ¢ >=0,8)

Az eszkoz tapellatasanak védelmeére C2...C16 kismegszakitd
beépitése ajanlott, a beépitésre keriilt vezeték
keresztmetszetének fliggvényében!

Bekotékapocs tipusa: csavaros (hizékengyeles)
Bekotékapcsok (dugaszolhaté sorkapocs]:
<1...2,5 mm?> fazis (L), nulla (N);
mérébemenet csatl.aljzat (Gramvaltéhoz)
Zart dramvaltoval szallitva
Aramvalto kabel hossza: 350 mm
Beflizhet6 vezeték:
mUanyag véddgydrivel [ @ 12,4mm): 1x max. 50 mm?
. mianyag elem nélkil ( @153 mm): 1x max. 70 mm?
Aramvalto kabel hossza: 350 mm
Kommunikacio:
protokoll: Zigbee 3.0; frekvenciasav: 2,4 ...2,4835 GHz (ISM)
teljesitményszint: <100 mW
hatétavolsag beltérben: 10 m ; akadalymentes ralatassal: 200 m)
szabvany megfeleléség: IEEE 802.15.4
halézat: Zigbee/Mesh; titkositas: AES 128
Zigbee m(ikodési mdd: ZR (repeater)
Szabvany megfelel6ség:
EN/IEC 61010-1, IEEE 802.15.4 (LR-WPAN), IEC61869-2
EN/IEC 60715

Alapanyagok: PC (halogén mentes)

Védettség: IP2X (bekotSkapcsok); IP3X (elélap felél) / IKO4
M(kodési hémeérséklet: 5...+45°C

Tarolasi hémeérséklet: -40...+70 °C

Cimketartoval

1 DIN modul széles (17,5 mm)
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Kezdo lépes

,With Netatmo” okosotthon rendszer
Legrand Smart Lighting készletek

okosotthon

kialakitashoz

works | 3lexa
with | ~—5

O works with
Google Home

Legrand Smart Lighting csomagok:
Ledvance ZigBee képes okosizzot és with Netatmo okoseszkozoket
tartalmazo osszeallitasok.

A kezddkészlet megvasarlasaval egyszeriien és gyorsan beléphet az
okosotthonok elészobajaba. Lesz egy teljes értékl gateway-e, amely az
eszkoz parositasokhoz, tovabbi bévitésekhez elengedhetetlen, lesz egy
elemes tavvezérldje, amelyet a szobaban elhelyezve, villanyszerelés
nélkil kapcsolhatja a csomagban talalhaté ZigBee 3.0 kommunikaciora
képes Ledvance okosizzét. Home+Control applikacidval tavvezérlés is
megvalosithato.

A kés6bbiekben a with Netatmo okosotthon rendszer tetszéleges elemével
okosithatja otthonat.

T Wi-Fi )))
& g @ zigbee
! B irsgitas veoCl e

199308

A bdvit6készlet tovabbi vezeték nélkili vilagitasvezérlés kialakitasara ad
lehetGséget, de a belizemeléséhez mindenképpen sziiksége van készletben,
vagy egyedileg megvasarolt gateway-re.

ligens '
D, govitse ki intellig z ve
N viVa’gita'srer\dszev
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!
y
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Csom.

Katszam' Legrand Smart Lighting
with Netatmo okosotthon kezd6készletek

Okosotthon kezddkészlet,
filament LED-es okos izzdval
A csomag elemei egyméashoz el6re nem parositottak.

Csomag tartalma:
- 1db gateway (Plug-in)
(kat.szam: 1 991 00)
- 1db Ledvance SMART+
filament classic A55 okos izz6
(ZigBee/Dimm./6W/E27/680lm/2400K)
- 1db vezeték nélkiili kapcsolé/dimmer
(elemes tavvezérld
billenty(Gvel és kerettel

Valena Life with Netatmo elemes tavvezérlével
[JFehér
CJAluminium

1 199308
1 199309

Céliane with Netatmo elemes tavvezérlével
O Fehér
O Titanium burkolat / titan keret

1 199111
1 199112

normal, LED-es okos izzoval
A csomag elemei egyméashoz el6re nem parositottak.

Csomag tartalma:

- 1db gateway (Plug-in)
(kat.szadm: 1 991 00)

- 1db Ledvance SMART+ classic A60
normal hiitébordas okos izz6
(Zigbee/Dimm./9W/E27/806lm/2700K)

- 1db vezeték nélkili kapcsolé/dimmer
(elemes tavvezérld
billenty(Gvel és kerettel

Valena Life with Netatmo (elemes tavvezérlével)
[1Fehér
CJAluminium

1 199306
1 199307
Céliane with Netatmo (elemes tavvezérlével)

O F.ehé'f . Akészlet erejéig
O Titanium burkolat / titan keret elérhetd

1 199109
1 199110

Legrand Smart Lighting
with Netatmo okosotthon bovitokészletek

Okosotthon bdvitokészlet
filament LED-es okos izzdval
A csomag elemei egyméashoz elére nem parositottak.

Az eszkozok parositasa barmely with Netatmo
okosotthon gateway-en keresztiil elvégezhet6, de
parositas nélkiil az eszkozok nem tizemképesek.

Csomag tartalma:
- 1db Ledvance SMART+ filament ZigBee classic
okos izz6 (ZigBee/Dimm./6W/E27/680lm/2400K )
- 2db vezeték nelkdili kapcsold
(elemes tavvezérld) billentylivel és kerettel

Valena Life with Netatmo (elemes tavvezérlékkel)
[JFehér
CJAluminium

1 199322
1 199323

Céliane with Netatmo (elemes tavvezérlékkel)

O Fehér Akészlet erejéig
O Titanium burkolat / titdn keret elérhetd

1 199132
1 199133

normal, LED-es okos izzoval
A csomag elemei egymashoz elére nem parositottak.

Az eszkozok parositasa barmely with Netatmo
okosotthon gateway-en keresztiil elvégezhetd, de
parositas nélkiil az eszkzok nem tizemképesek.

Csomag tartalma:
- 1db Ledvance SMART+ classic A60
normal hiitébordas okos izz6
(Zigbee/Dimm./9W/E27/806lm/2700K)
- 2db vezeték nélkiili kapcsold
(elemes tavvezérld) billentylivel és kerettel

Valena Life with Netatmo (elemes tavvezérlkkel)
[JFehér
CJAluminium

1 199320
1 199321

Céliane with Netatmo (elemes tavvezérlSkkel)
O Fehér Akészlet erejéig
O Titanium burkolat / titan keret

1 199130
1 199131

elérhetd



Lllegrand

-With Netatmo” okosotthon rendszer
elére parositott szettek (végrehajté és elemes tavvezérld)

csom.  [Katszamy| Okos, elore parositott szettek

SzigetszerUen lizemképes, gateway-hez és Internetre
nem kapcsolddo, egymashoz eldre beallitott eszkozok.
A gyarilag el6re programozott végrehajtok és
tavvezérlok hasznalatdhoz nem sziikséges

gateway-t tartalmazo kezd6csomag megvasarlasa.

Okostelefonos tavoli elérhetdség, bovités csak
alaphelyzetbe 4llitast (reset) és a tanitasi folyamatot
kovetGen lehetséges, melyet egy gateway-en keresztiil
végezhet (nem része a csomagnak).

Komplett szerelvények egyes kerettel

Valtokapcsolas kialakitasa
mikromodullal és elemes tavvezérlokkel

Utdlagos vezetékezés nélkiil kialakithaté valtd kapcsolas
Idealis megoldas meglévd villamos halézat
kapcsolasanak bévitésére, bontas nélkdli
felljitasara.

Csomag tartalma:

- 1 db mikromodul (kat.szam: 064888)

- 2dbv.n.kapcsold (elemes tavvezérld)

Valena Life with Netatmo
[JFehér

[JElefantcsont
CJAluminium

Valena Allure with Netatmo

1 OFehér
1 O Elefantcsont
1 O Aluminium
1 @ Fekete
1 O Gybngyhaz
Céliane with Netatmo
067778 )
(el8re parositott szett) 1 [1Fehér
(7) zigbee 1 DITitanium burkolat / titdn keret [YNEETIALE
conts 1 [ Grafit burkolat / wolfram keret elérheto
Program Mosaic with Netatmo
1 [JFehér
Valtokapcsolas kialakitasa, . oo
okos kapcsolo/dimmerrel és elemes tavvezeérlovel
752152
(elére parositott szett) Csomag tarta“}"ai , s P
7 ziab - 1db kapcsolé/dimmer [ve%rehajtgl, nulla vezetd
/. Zigbee nélkiili korabbi valtozat [kat.szam: 7 521 84)
product - 1db kompenzator modul (kat.szam: 0 401 49)
- 1 dbv.n.kapcsolé (elemes tavvezérld)
Bekotékapcsok (2,5mm? tomar vezetékekhez) jelolései:
fazis [LF, 2x kapcsolt fazis [ = )
Alkalmazhaté fényforrasok és terhelhetéség:
0 [ =1 @
752354 i ¥ @ g @ g{/ @ g’f
(el8re parositott szett)
(Z) zigbee £°3 e | 1® & e
cortrea 300W | "60W | 60W 300VA 300VA
7W 5w ow 10VA 35VA
Mar elkésziilt, lefestett, beburkolt egyter(i helyiségek, blitorokkal (*] maximum 10 db azonos gyartétél szadrmazé
beépitett folyosok utélagos villanyszerelése szamos csaladi hazban LED-es fényforrashoz
okozhat fejfajast a tulajdonosoknak. Valena Life with Netatmo
Avezeték nélkiili eszkozokkel tavolrol kapcsolhaté végrehajtok 1 CIFehér
megoldast jelenthetnek az el6bbi problémakra.
Azok, akik nem, vagy csak késdébb szeretnének komplett okosotthon . ; .o 3
megoldasokat hasznalni, az elére parositott eszkézoket valaszthatjak. Villamos fogyasztok be- és kikapcsolasa
Nem lesznek nagy tavolsagokat lekiizd6, bontassal jaré hosszu okos 2P+F aljzattal es tavvezerlovel
vezetékezések. Csatlakozdaljzatba dughatd fogyasztok, )
A csomagban talalhato végrehajté egységet be kell kdtni a vezérelni berendezések kapcsolasa (max 16 Al tavolrél,
kivant aramkérbe, pl. a megléve kapcsolo helyére, majd a vezeték nélkiili vezetékezést nem igényls kapcsolorol.
kapcsolonak is meg kell talalni a minden szempontbél optimalis helyet. Csomag tartalma:
A rogzités torténhet hagyomanyos maédon egy szerelvénydobozhoz - 1 db okos csatlakozdaljzat (végrehajtd)
csavarozva, de extrémebb esetekben liveg feliletre, batorra is ragaszthaté. - 1dbv.n.kapcsold (elemes tavvezérld)
Jelen eszk6z6k mar kész gyari megoldasok. A szerelvénycserét jelentd Valena Life with Netatmo
villanyszerelési feladatot szakembernek kell elvégezni, de az eszkdzok [IFehér
aram ald helyezése utan azonnal mikoddéképesek. Csak egymassal lesznek O Elefantcsont
vezeték nélkili kapcsolatban, a fogyasztokra jutd aramot pedig a bekdtott O Aluminium
végrehajto fogja kapcsolni. A bedllitdsok csak helyi vezérlésre korlatozddnak,
okostelefonos eléresre gateway (atjaré) nélkil nincs lehetéség. Valena Allure with Netatmo
A szettekben taldlhato eszkozok miiszaki leirasa, bekotése 1 @) Fehér
megtalalhaté jelen kiadvanyunk korabbi ,with Netatmo” oldalain. 1 O Elefantcsont
1 O Aluminium
1 @ Fekete
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Onalldan is hasznalhato
termeékeink okos funkciokkal

KOMFORT

B Kozponti vagy egyedi
h(tési és f(tési rendszerek

B Testre szabhatd homérsékletek,
3 beallithatd Utemtervek

Netatm?
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BIZTONSAG

B Haz koruli és éplleten belili
biztonsag megvaldsitasa
értesités kildéssel, riasztassal

B Tavoli elérés, fellgyelet




Lllegrand

KOMFORT

s TS
e wis 0

/<>\ ‘ |||II|MI|| ‘ éi

FUTES/HUTES EGESZSEG

B Legyen kényelmes és energiahatékony a

B | egyen mindig friss levegd otthonaban!

fltésvezérlése! CO, szint folyamatos mérése és az értékekhez

B Inditsa el tavolrél a flitést/ hiitést egy hosszd kapcsolodd tizenetekben talalhatd javaslatok betartasa
hétvégés kiruccanast kévetéen, igy megérkezéskor segithet a friss kdzérzet és koncentracié fenntartasaban.
mar kellemes héfok lesz az otthondban. B Fszkozeink seqgitenek Onnek, hogy vigyazhasson

’ . . g ’ 7 s . gy gy

B Radiatoros flitéseknél az okos termofejek képesek csaladtagjai egészsegeére. Tul alacsony vagy magas
koltségek csokkentésére is, példaul automatikusan paratartalom a komfort érzetiink romlasan tdl
ledllitja a flitést szelldztetéskor. egeszsegligyi kockazattalis jarhat.
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Lllegrand
OKOSOTTHON KOMFORT: Smarther 2

termosztatok Wi-Fi csatlakozassal

Csom. [Katiszam| Legrand okosotthon termosztatok
paratartalom méréssel

Smarther2 ) Wi-Fi  ))RF

A termosztat és a hozza tartozo, H+C applikaciordl
elérhetd ingyenes felhd szolgaltatas egyditt
lehetévé teszi otthona hémérsékletének teljes
felligyeletét, programozasat. Wi-Fi halozatra
kapcsolva okostelefonrél szamtalan programozhaté
funkcid és tGtemterv beallithato, illetve a mért

adat (hdmérséklet, paratartalom) lekérdezhets,
megjelenithetd.

F(it8/hits berendezésekhez vezetékekkel kapcsolddik,

potencialmentes kontaktust ad.

Jellemzdi:

- LED matrix kijelzd, j6l lathato, fényviszonyokhoz
illeszked6 allando vagy érintésre bekapcsold vilagitassal

- Uyeq hatasu, érintéssel vezérelhetd
YRR kirelosy

(A gorks V‘iith - Széleskorlen beallithatd, atlathaté ttemterv (H+C)
=l Google Home - Tavolrélis vezérelhetd ([Home + Control applikaciébdl)
: - Applikacion keresztil beallithaté az érintéképerny6

Ul ST érint6 funkcidjanak tiltasa és engedélyezése; az

AppIe Home érintéskori hangerd; a termosztat rezggé jelzése

valamint a képernyé fényereje
WO(ks | alexa (ki, automata, egyedi)
with | ~—> - Gyors felf(ités/h(tés (hémérséklet allitas nélkil)

(30/60/90 perces ..Boost” funkcid)
- Ontanulé (tanulasi fazisban
a kornyezethez illeszkedd algoritmus)
- PID szabalyozas
- Homeérséklet kijelzés pontossaga 0,1 °C
- Hémérséklet beallitasi tartomany:
fltés: +7°C ... +30°C
klimatizalas: +7 °C ... +40 °C
- Hiszterézis sav: 0,2 °C (+0,1 °C);
- Kommunikacié:
Wi-Fi (802.11n]: Internet, felhd szolgaltatas
RF (868 MHz): Netatmo termofejekkel (radiatorhoz)

- Maximalis vezeték keresztmetszet: 1,5 mm2;

- Potencialmentes, valtéérintkezds (CO) relé kimenet : 5(2) A
- Tapfesziiltség: 230 V~, 50 Hz;

- Max. fogyasztas: 2W

Okosotthon kiépitése nélkil, onalldan is izembe

helyezhetd az ingyenes Home + Control okosotthon
alkalmazassal. Alapbeallitas is H+C applikaciot igényel.

Tobb lakdhelyhez tartozé termosztatot is vezérelhet
egyetlen applikacion (Home + Control) keresztiil,
egyedi szabalyozasokkal.

Egy haztartasban tobb Smarther 2 termosztat is
elhelyezheté (parhuzamos bekotéssel) a helyiségek
egyedi fités/h(tés szabalyozasahoz.

A termosztathoz parositott ., Netatmo intelligens
radidtorszelep termofejekkel” (max. 20 db] szintén
egyedi fités/h(ités szabalyozas érhet6 el.

Okosotthon rendszer kompatibilis:
with Netatmo, MyHOME

Okosotthon platform és hangasszisztens kompatibilis:
Apple HomeKit (Siri), Google Home (Hey Google),
Amazon (Alexa).

Méretek [mm]: 126 x 87 (mag. szél.)

2 Siillyesztett kivitel
Hagyomanyos, legalabb 40 mm mélységi
szerelvénydobozba, csavarral rogzitheto.
bl o e Sorolhatésagra nincs lehetdség

a Jovo intelligenciaja L B e iesse o)
1 049039 ' Fekete
[ ] m /=
Falon kiviili kivitel
a Jelen eleganciaja
Sorolhatésagra nincs lehetdség

2x valtéérintkezék (CO)
1 0490 40 O Fehér
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OKOSOTTHON KOMFORT: Smarther 2

termosztatok Wi-Fi csatlakozassal

works | alexa
witl

o works with

Google Home
‘Works with
Apple Home

il Lllegrand

B Fiités szabalyozasa (siillyesztett Smarther 2 esetén)
relés - széraz kontaktuson keresztil (pl. kazanokhoz):

LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

P L
=) 110 - 240 V ~ 50/60 Hz
—-—

2 W max.

=

hélézati fesziiltség kozvetlen kapcsolasaval (5(2) A),
(pl. flit6testet kapcsolé kontaktor vezérlésére)

LEGRAND
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

110- 240 V ~ 50/60 Hz
2 W max.

B Flités/hiités szabalyozasa
(siillyesztett Smarther 2-vel)
kiilsé flités/hiités izemmaodvalaszté kapcsold kozbeiktatasaval

LEGRAND 230V~
BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE L
110- 240 V ~ 50/60 Hz |
) N

3 |-

Bl Méretek
126 12,6

g ® |
® v

B Fiités/hiités szabalyozasa
(falon Kiviili Smarther 2-vel)
fltés és hiités egymastol fliggetlen eszkozokkel

230V~
L[D] L
N|D N
NC[@ ] _
c|@® =
NO|D |
N[} (0)
c|®
NO | D |
)
o] =
. Mél’etek Falon
kivili
kivitel
47

7_;"///

Paratartalom

Bl Kezelo feliilete

049039

Hémérséklet

www 7T Hémeérséklet szabalyozassal kapcsolatban
tovabbi informéaciot honlapunkon a .termosztat”
cimsz6 alatt talal

www.legrand.hu
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Lllegrand  ANetatmo

STARCK:

Netatmo PRO
termosztatok

Komfort és
energiamegtakaritas

minden nap

78

OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo PRO

termosztatok Wi-Fi csatlakozassal

Kat. szam

2

Netatmo PRO hémérséklet szabalyozas (FUTES)
nem csak okosotthonokba

) Wi-Fi ) RF
Okos termosztat készlet .
(hordozhaté vagy falra szerelhetd)

Csomag tartalma:
- 1db okos termosztat (3x AAA elemmel)
- 1db konzol (falra szereléshez)
- 1db lemez (falra szereléshez)
- 1db eltavolithatd hatsé rész (hordozhaté kialakitdshoz)
- 1 db relé/gateway egység
- 1db kazan adapter
(csatlakozdval szerelt kdbel a relé bekdtéséhez)
- 4 db diszit6 matrica

Applikacioval egyltt lehetdvé teszi otthona hdmérsékletének
teljes feliigyeletét, programozasat, okos radiatorszelep
termofejekkel (NAV-PRO) pérositva (max 20 db) pedig tobb
zona teljes koru kezelésére is lehetéség nyilik.

Tobb lakdhelyhez tartozo termosztatot is vezérelhet
egyetlen applikacion ([Home + Control) keresztiil, egyedi
szabalyozasokkal.

Stand-alone eszkoz, kozvetlenil csatlakozik a Wi-Fi
halézathoz (okosotthon gateway nélkil) és felvehetd a
Home + Control (magyar nyelvi) okosotthon applikacidba.

Okosotthon platform és hangasszisztens kompatibilis:
Apple HomeKit (Siri), Google Home (Hey Google),
Amazon (Alexa).

Kompatibilitas:
Szamtalan kazan tipussal és gyartoval, melyet a Netatmo
honlapjan is ellenérizhet: https://check.netatmo.com

Kozos miszaki jellemzdk, funkciok:
- E-papir [e-ink* kijelzd, nappal is kivaléan olvashatd
- Vezérlési lehet6ségek:
termosztat érintésével manuélisan (kijelzd felett/alatt)
okostelefonrél Home + Control okosotthon alkalmazassal
okosotthon platformok hasznalataval
hangvezérléssel
- hémérséklet beallitasi tartomany (f(ités)
+5°C ... +30 °C, (lépéskoz 0,5 °C)
- hdmérséklet mérési tartomany
0°C...+50 °C, pontossag +0,1°C
- beallitott és mért hdmérséklet kijelzés
- H+C applikacion vagy web bongészdével PC-n keresztiil
visszanézhetd adatok grafikonon
- Auto-adapt funkcio:
hémérséklet valtoztatasoknal, a kazan vezérléséhez
figyelembe veszi a kiils6 h6mérsékletet és az
épulet hétechnikai jellemz6it
- szabadon testre szabhato f(itési itemtervek
- 4 db el6re beallitott érték, izemmad:
ECO, Comfort, Ejszaka, Fagyvédelem
- lekérdezhetd flitési program és mért hémérséklet diagramokkal
- .Reverse” bedllitas a flitési izemmoddban
novekvé homeérséklet esetén zarja a relé kontaktusait, azaz
negativ logika szerint mikodve a termosztat
hités vezérlésére is felhasznalhatd

- Kommunikacio:
szabvanyos Wi-Fi kommunikacié: IEEE 802.11 b/g/n az
Internet- felhd szolgaltatas irdnyaba a relé/gateway
egységeén keresztil
tdmogatott haldzat biztonsag és titkositas:
nyilt / WEP / WPA / WPA-2 personal; TKIP és AES
hatotavolsag: 100 m-i
RF kommunikacid (868 MHz) a termosztat és a
relé/gateway egység vagy a kiegészits okos termofejek
irdnyaba
- Méretek:
termosztat: 83 x 83 x 22 mm

termosztat: 83 x 83 x 46 mm (a leszerelhetd tartdval)
relé/gateway egység: 83 x 83 x 24 mm



works | glexa
with | ~—=
ﬁ works with
=) Google Home
Works with

Apple Home

A Netatmo Lllegrand

B Elhelyezési javaslat

OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo PRO

termosztatok Wi-Fi csatlakozassal

HE

1,5m

l

OTH-PRO
B Kommunikacio

o EPNREN

Termosztat relé egységlgateway)

NTH-PRO
M Bekotési abra

Termosztat vagy a relé/gateway egység bekotése a kazanba

NTH-PRO

Netatmo PRO hémérséklet szabalyozas (FUTES)

Kat. sz
LSS 1 em csak okosotthonokba (folytatas)

Szaraz kontaktus kimenettel
NTH-PRO Tovabbi jellemzGk:
- legtébb kazan tipushoz (fa, olaj, gaz) alkalmazhaté
- hészivattyut is képes vezérelni
- vezérlés szaraz kontaktuson keresztiil valdsul meg, mely
atermosztat egységbe és a relé/gateway egységbe egyarant
beépitett (szabadon valaszthatd),

- falra szerelhetd vagy asztalra/polcra helyezheté (hordozhatd)
- szine: fehér, opalosan attetszo, matricakkal diszithetd

OpenTherm szabalyozashoz OTH-PRO
OTH-PRO Tovabbi jellemzGk:

- OpenTherm bemenetl kazanokhoz

- falra szerelhetd vagy asztalra/polcra helyezheté (hordozhatd)

- szine: fehér, opalosan attetszo, matricakkal diszithetd
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Lllegrand A Netatmo

OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo PRO

termofejek radiatorokhoz

Netatmo PRO
termofejek
radiatoros
fliteshez

M Minden szobaban egyedi hemérséklet szabalyozas

I Barhonnan és barmikor allithaté a
radiatoros f(ités( helyiségei h6mérséklete

@ Home + Control applikaciobol elérhetd

M Online adattarolas, grafikonon viszanézheto
kivant és megvalosult hémeérsékleti adatok

M Prémium design

I Nyitva hagyott ablak érzékeléssel
lezarédnak a radidtorok

Il Komfort izemmodban a termofej bedllitdsai els6bbséget
élveznek a helyi okos szobatermosztattal szemben

[ ECO iizemmoédban a termofej bedllitdsai kovetik a helyi okos,
kozponti szobatermosztat itemtervében beallitottakat
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Kat'szam| Netatmo PRO

radiatoros hémérséklet szabalyozas (FUTES)
nem csak okosotthonokba
Lehetdvé teszi az otthona f(itésének szabalyozasat:
- kdzponti-, vagy tavfiitéses rendszereknél
- hémérsékletek egyedi beallithatésagat szobanként
- helyben manuélisan (elforgatassall, okostelefonrél tavolréliranyitva
(applikécid: Home + Control), vagy okosotthon
platformokon keresztiil hangasszisztenssel
automatizalva, flitési Gitemterveket hasznalva
- energiat és pénzt takaritva meg extra funkciokkal:
«Tavol», «Nyitott Ablak» és «Frost Guard»
- figyelembe veszi a kérnyezeti paramétereket
kinti hémérséklet vagy a haz szigetelésének hatékonysagal,
ontanulé maédon, képes a megadott id6pontra felf(iteni otthonat
- kdzponti termosztathoz (Netatmo, vagy Smarther?) tartozo,
relével egybeépitett gateway-en (atjaré) keresztiil
képes indit6 parancsot adni a kazannak
- arendszer minddsszesen 20db ftétestre szerelt
okos termofej kezelésére, egyedi szabalyozasara
képes
- a beéllitott és a mért h6mérséklet ellendrzését

Helyi Wi-Fi halézaton keresztiil csatlakozik az Internetre, ezéltal a
felh6 szolgaltatasok, tavoli beallitasok is elérhetévé valnak.

Felszerelése, majd felvétele az applikacioba egyszerien
megvaldsithaté.

Termofej jellemz6k
- E-papir (e-ink] kijelz6,
alacsony fogyasztasu, nappal is kivaléan olvashaté
- digitalis homeérsékletérték megjelenités
- kulonleges design, attetszd plexi burkolat, diszitégyGrd
- a tartozekként mellékelt adapterek segitségével
kozvetlenil a radiatorszelepre régzitheté
[vizszintesen és fliggélegesen egyarant)
- hémérséklet tartomany (mérés): 0°C ... 50°C (+ 0,5°C)
- hémérséklet tartomany (szabalyozas): 5°C ... 30°C (+ 0,5°C)
- beltéri hasznalatra
- magas (95%) a paratartalommal szembeni ellendld képessége
- kommunikaciés frekvencia (gateway <> termofej): 868MHz
- méretei: @ 58 mm, mélység 80 mm

Gateway jellemzok

- falon kiviili szerelhet6ség

- kommunikaciés frekvencia (gateway <> router): 2,4GHz
- tapfesziiltség: 230V~

- méretei: 24 x 83 x83 mm



OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo PRO

termofejek radiatorokhoz

works
with

alexa
<

PMiNetatmo

Lllegrand

works with

O Google Home

Works with
Apple Home

Kat. szam

NVP-PRO
G

NAV-PRO

T,

Aty

NAV-PRO

Netatmo PRO L
radiatoros hémérséklet szabalyozas (FUTES)
nem csak okosotthonokba (folytatas)

Okos radiatorszelep termofej kezd6csomag

) Wi-Fi ) RF

Felhasznalhato:

okos termofejekkel, szobanként megvalositott flités
szabalyozasra és kazan inditasra ajanlott

Csomag tartalma:
- 2db okos termofej radiator szelepekhez
- 1db gateway (atjard) modul a tavoli eléréshez (relé nélkil)
- 2x 2db AA elem (termofejekhez)
- 2x 6db adapter a szelepre szereléshez
(a radiatorszelepek 90%-val kompatibilis)
- 2x 4db diszit6gy(rd matrica (sarga, kék, narancs, zéld)

Netatmo PRO garancia idétartama
(60 napon belili regisztraciéval, hazai szamla bizonylattal): 4 év

Okos radiatorszelep termofej

) RF

Felhasznalhatd

(okosan szabalyozott radidtorok szamanak névelésére):

- kezd8csomag (NVP-PRO] kiegészitésére
(kizarolag okos termofejekkel, szobanként
megvalésitott flités szabalyozas bévitésére)

- okos Netatmo (NTH-PRO), vagy Smarther2 termosztatokkal
megvalésitott, kozpontilag szabalyozott f(ités kiegészitésére
egyedi mérési/beavatkozasi pontokkal (szobanként)

Csomag tartalma:

- 1db intelligens termofej radiator szelepekhez

- 2db AAelem (termofejekhez)

- 6db adapter a szelepre szereléshez

(a radiatorszelepek 90%-val kompatibilis)
- 4db diszitégylir( matrica (sarga, kék, narancs, zold)

Netatmo PRO garancia idétartama
(60 napon belili regisztraciéval, hazai szamla bizonylattal): 4 év

B Termofej felszerelése

M30 x 1.5

M28 x 1.5

B Nem ajanlott elhelyezések

fliggony
mogeé rejtve

—rrr—— kiugrd

ablakparkany ala
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OKOSOTTHON KOMFORT:
Homérséklet szabalyozas

SZOBATERMOSZTAT KAPCSOLASOK

0SSZEHASONLITASA

c
[}
=
0 o
]
g%
>m.§-
Z o0
-.‘j%
Swf
S5 QO
ZED

Megléve, HAGYOMANYOS szerelvényekkel

Leiras

Kapcsolasi rajz , vagy bekotési abra

VEZETEKEZEST IGENYLO
KAPCSOLASOK

x —
Q£
L 7]
o 5 230 V~ megtaplalasu termosztat, amely
9 £ zaro vagy nyito kontaktussal kdzvetlenil
o= |5 vezérli a kazant.
g8
- 3|2 Vezetékek a szerelvénydobozban, vagy az oldalfalon:
w e | Tx fazis [megtaplalas)
Nw® |~ 1x nulla (megtaplalas)
4 2 2x vezérl szalak (a kazén inditadsahoz)
o
Fe
@
N
(")
S
Fali kialakitasu, 3
- 230 V~ megtaplalas nélkiili termosztat @ |
[ (bimetal vagy elemes), !
2 | pem | 28r¢ kontaktus [NOJ vezérli a kazant. P}
2 5 e 0o
:- Vezetékek:
2x vezérlG szalak (a kazan inditasahoz) ()
| Gy
VEZETEK NELKULI
KAPCSOLASOK
x —
[
@a=! ! ! 00| sme—eee——------ 3
& 2 :
° o ) )
0
8 § Elemes hordozhatd termosztat I:I (
© X | m A termosztat egység hordozhaté kialakitasu.
X hl8 m A kazan kozvetlen kozelében elhelyezett relémodul o3
3 2 = vezetékkel van 6sszekdtve a kazan vezérld kontaktusaival, 2
3 = | nem e P )
DX |2 amely 230V~ megtaplalasy (csatlakozdaljzatbél vagy
w3 - direkt bekotéssel)
=) g m A hordozhaté termosztat radidjellel vezérli a -
E ~ relémodult. J/
O N P
& N T
N
(")
33) Kﬁ'
OpenTherm I:I )
elemes hordozhato termosztat (@
] m Atermosztat egység hordozhato kialakitasu.
S m A kazan kozvetlen kozelében elhelyezett relémodul 3
;—'-'u nem | vezetékkel van 6sszekotve a kazan vezérlé kontaktusaival, 2
> amely 230V~ megtaplalasu (csatlakozdaljzatbdl vagy
< direkt bekstéssel) —
m A hordozhatd termosztat radidjellel vezérli a
relémodult. - i L
g
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OKOSOTTHON KOMFORT:

Homérséklet szabalyozas

Togm

Lllegrand

Osszehasonlitas:

Javasolt megoldas 0K0OS szerelvényekkel

\ ’ 4
" U Kapcsolasi rajz Létrehozott kapcsolas
Atalakitas leirasa pesotasirajz, o pese
vezetékezés bovitett funkcioi:
= E Kivitelezés lépései: — = .
8 - Bekotése teljesen azonos a meglévével! —_— Jellemzék: L
G "d'; Mérendé helyiségben n - mért hémérséklet kijelzése
- = u az okos Smarther?2 termosztat sorkapcsainak - mért paratartalom kijelzése
(=3} szakszer(i bekdtése. - boost funkcic inditas -
3 £ = a rogzités a valasztott termosztat kialaitasasatsl fiigg: - célh6mérséklet modositasa a kezelSfeliileten
a .= |= - falon kiviil szerelhet$ . - teljes kord beallitas okostelefonrol: i
© X |5 (potencialmentes kimenetei: 2x valtoérintkez (CO)) Utemtervek, lekérdezések, naplozas, izemmaod, stb
~ o - slillyesztddobozba szerelheté | - hangasszisztens altali kapcsolas
v | = (potenciadlmentes kimenetei: Tx valtéérintkezé (CO)) - elére beallitott flitési Utemtervek beallitasa az
= 3 |-© applikacion keresztiil (napi/heti programok)
"_g ; = Kazanhazban - okos radiatorszelepek vezérlése allithato be
N @ | = | = kazanhoz tartozé vezérld bemenet - tovabbi informacio: 76. oldal
g ‘E szakszer( bekotése Kiegészitd:
| 3 + helyiségek egyedi radiatoros flités szabalyozasa
E o . .
~ Vezetékek a szerelvénydobozban: okos Netatmo-PRO termofejekkel m\
— - 1x fazis (megtaplalas eqgylittmikadve
ﬁ g - Ixnulla [megtaplélas) i Eszkézik: )
0 E - 2x vezérelt szalak (elmend a kazanhoz) 1x okos Smarther 2 termosztat
o"
= u Kivitelezés lépései:
o Akontaktus bekotése teljesen azonos kabelezéstigényel, | - - -
mint a hagyomanyos kiépités. +
Az okos Netatmo-PRO termosztat két f6 részbdl épil fel: )
relé/gateway” modul reZssoooooooo ;3}\) Jellemzék:
w a kazan kozvetlen kozelébe elhelyezhetd, : F o - mért hémérséklet kijelzése
u fazis-nulla megtaplalasd (230 V~), tovabba ! - cél hémérséklet modositasa a kezeléfeliileten
u Wi-Fi elérhet6séget is igényel a tavoli elérhetéség ' : - teljes kor( beallitas okostelefonrol:
® biztositésé]ra i _ : L Utmtervek, lekérc!ezé_sek, naplézés, izemmad, stb
N | = rendelkezik egy szaraz-kontaktus (NO) kimenettel, amely e = - hangasszisztens altali kapcsolas
° gyarilag elévezetékelt. - el6re beallitott fiitési Utemtervek beallitasa az
5 | termosztat ((((wm applikacién keresztil (napi/heti programok]
> | macsomag masik féeleme maga gateway - okos radiatorszelepek vezérlése 4llithatd be
8 | = elemes megtaplalasi és amely hordozhatd vagy falra [: - tovabbi informacio: 78. oldal
régzithetd hatlappal egyarant felszerelhetd ) Kiegés.
= rendelkezik szaraz-kontaktus (NO) kimenettel 1 %7{ D, J;Jf helyiségek egyedi radiatoros f(ités szabalyozasa
A felhasznalé szabadon elddntheti, hogy a maga a okos Netatmo-PRO termofejekkel
termosztat legyen-e kézvetleniil dsszekotve a kazannal, — egyuttmikodve
vagy hordozhaté médon lesz hasznalva és a termosztat S)}\
vezeték nélkili modon (RF) fogja vezérelni a relé/ gateway o 9
modulon keresztiil a kazant. A két valtozat egyszerre nem Eszkbz6k: .
alkalmazhaté! 1x okos Netatmo-PRO termosztat
—
% O Kivitelezés lépései:
nw e A kontaktus bekotése teljesen azonos kabelezést igényel, | =—m—m—m—— — — 3
o @ mint a hagyomanyos kiépités. —
- = Az okos Netatmo-PRO termosztat két f6 részbdl épiil fel: o
8 o relé/gateway” modul — h\» %érséklet kijelzése
SE| |rpmmicoeteriraenieenes ]
g X | | = Wi-Fielérhet8séget is igényel a tavoli elérhetéség tﬁtj;?ek:’;iblzakle[lrtgsz%l;t:;terl‘eaf&grzzls. lizemméd. stb
[ biztositasara iy ORI SN '
0 N : < ; - hangasszisztens altali kapcsolas
— 3|8 |" rer]d_tlelkezllb egytsrzkarlezz—kontaktus (NOJ kimenettel, amely - el6re beallitott fiitési Utemtervek beallitasa az
C = gyaritag elovezetekelt. ( applikacion keresztiil(napi/heti programok)
= g termosztat St - okos radiatorszelepek vezérlése allithato be
0 8 | 2 | =2 csomag misik fseleme " = ~tovabbi informacio: 78. oldal
o € | © | =elemes megtaplalasi amely hordozhaté vagy falra o X e
£ ¢S rogzithetd hatlappal egyarant felszerelhet6 Kiegészitd: o " i )
o ~ = rendelkezik szaraz-kontaktus (NO) kimenettel | |_¥H¥<1 = + helyiségek egyedi radiatoros f(ités szabalyozasa
o N A felhasznalé szabadon eldontheti, hogy a termosztat | gkoisni\ln(:téaﬁgr:jt‘)/ePRO termofejekkel
] E legyen-e kozvetlenil 6sszekatve a kazannal, vagy hordozhaté L 9y N
@ modon lesz hasznalva és a termosztat vezeték nélkiili modon | Eszkdzék: %/
N (RF) fogja vezérelni a relé/ gateway modulon keresztiil a 1x okos Netatmo-PRO termosztat (kat.szam: NTH-PRO)
n kazant. A két valtozat egyszerre nem alkalmazhatd!
)}\) Jellemzdk:
— - mért hémeérséklet kijelzése
- cél hdmérséklet modositasa a kezeléfeluleten
. | Kivitelezés lépései: - teljes kor( bedllitas okostelefonrol: )
@ | = bekotése teljesen azonos a meglévével! itmtervek, lekerd‘eze;ek, naplqzas, tizemméd, stb
N - hangasszisztens altali kapcsolas
S . . s - eldre beallitott fitési Utemtervek beallitasa az
= RL[GMQQYQQM (((( applikacion keresztiil(napi/heti programok)
> | - 1xfazis (megtaplalas) Eway - okos radiatorszelepek vezérlése 4llithato be
& | - 1xnulla (megtéaplalas) - tovabbi informacio: 78. oldal

- 2x vezeték (szabalyozashoz)

Eszkozok:

)

1x okos Netatmo-PRO termosztat (kat.szam: OTH-PRO)

Kiegés.

+ helyiségek egyedi radiatoros fiités szabalyozasa
okos Netatmo-PRO termofejekkel
egylttm(ikodve

\)\

q
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Egészseges
otthoni kornyezet
kialakitasa

W o

levegémindség (CO,),
homeérséklet, paratartalom,
zajszint felugyelete

N etat m O I Csecsemdk és asztmasok védelmére
egyedi javaslatokat kild
[l Figyelmeztetd lzenetek a szelléztetésre,

leveg ’O’m i n ’O’Ség vagy a parésité bekapcsolésara

[ Teljes mértékben kompatibilis az okosotthon

-4 ll platformokkal
a o mas [0 Tobb levegémindség allomas is telepithetd

annak érdekében, hogy a teljes otthon
lefedésre kertljon
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OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo

levegominoség allomas beltéri hasznalatra

A Netatmo Lllegrand

Works with
Apple Home

2

Csom.

1

Kat.szam

NHC-EC

5 4

Netatm?
4 Works with
Apple Home

NHC-EC

Mérés, érzékelés

Okos levegomindség allomas

Kozvetlen a Wi-Fi halézatra
csatlakoztathaté.

Ingyenesen letélthetd

Healthy Home Coach alkalmazéssal
belizemelhetd és vezérelhet6 késziilék.

Személyre szabhato profilok:
- csecsemé izemmad
- asztmas személy lizemmaod
- altaldnos tizemmad

Valéds idej(i adatok elérését teszi lehetévé.

Mért adatok alapjan egyedi javaslatokat kinal az
egészségesebb kornyezet megvaldsitasara.
Adatok tarolasa helyileg és felh6ben egyarant

Mérési tartomanyok és pontossag:

- hémérséklet: 0 és 50 °C kozott [gi 0,3°C)

- paratartalom: 0 és 100 % koz6tt (+ 3%)

- széndioxid (C02): 0 és 5000 ppm kdzott (+ 5%)
- zajszint: 35 és 120 dB kozott

Mintavételezés 5 percenként

Figyelmeztetd lzenetek kiildésére képes
(pl. ha szell6ztetésre van sziikség)

Riasztasok allithatok be a kiilonb6z6 paraméterekre,
tovabba az adatok tarolasra kertilnek és késébb
visszanézhetdk.
Haldzati kovetelmények:

Wi-Fi802.11b/g/n (2,4 GHzZ)

Csomag tartalma:
- 1 db okos levegémingség allomas
- 1 db USB-s haldzati adapter

Méretek [mm): @ 45x155

B Kijelzo szinének jelentései

Nyomja meg a
késziilek tetejét
és a késziilék
kijelzi a leveg6
mindségét

| Egészséges

Elfogadhato
Helyezze a

tornyot vizszintes
feliiletre

l Egészségtelen

Kellemes

Elégtelen

B Okostelefon applikacio

Healthy Home Coach

B Uzembe helyezés
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\.:fl OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo

. idojaras allomas készlet

Kat. szam

Netatmo

rr= v

idojaras allomas

W Hémérséklet, paratartalom, légnyomas, széndioxid (CO2)
és zajszint mérés beltéri és kiiltéri egységekkel

I Csapadék mennyiség és szélérzékelés mérése az
kozponthoz parosithaté kiiltéri kiegészitokkel

B Aktudlis id6jaras és 7 napos el6rejezés

B Prémium mindéségl megjelenés

I Online adattarolas és elérés

B Nincs eléfizetési dij sem egyéb rejtett koltségek

Mérések : Mérések : NWE%O‘I-
/lll\ Beltéri Kiiltéri

homérséklet hémérséklet
SN Beltéri Kiiltéri
Q paratartalom paratartalom

Beltéri Légnyoms
levegémindség
jszi e Beltéri
ll|”|i|l|l e ﬁL levegémindség
& N dsjaras
Méretek : Méretek - elprejelzés
@ 45 x 155 mm @ 45x 105 mm

NIMO1-
WwW

86

.

NWS01-EU NIMO1-WW

Mérés, érzékelés (folytatas)
Okos iddjaras allomas készlet
Wi-Fi RF
Kozvetlenil a Wi-Fi haldzatra csatlakoztathato.

Ingyenesen letolthetd Netatmo Weather alkalmazassal
betizemelhetd és vezérelhetd.

A mérési adatok megjelenithetéek a Home + Control okosotthon
alkalmazasban is, melyek akar automatizaldsok bemeneteiis
lehetnek.

Valos idejli id6jarasi adatok elérését teszi lehetévé 7 napos
elérejelzéssel kiegészitve.

Riasztasok allithatok be, amikor szelléztetésre van sziikség.

Beltéri és kiiltéri egységgel szallitva
Tovabbi beltéri egységekkel bévithetd
(kat. szam: NIM01-WW)

Adatok tarolasa helyileg és felhében egyarant.

Mérési tartomanyok és pontossa

- beltéri hdmérséklet: 0 és 50 °C kozétt (+ 0,3 °C)

- kiiltéri hémérséklet: -40 és 65 °C kozott (0,3 °C)

- beltéri/kiiltéri paratartalom: 0 és 100 % kozott (+ 3%)
- légnyomas: 260 és 1160 mbar kozott (+ Tmbar)

- szendioxid (C02): 0 és 5000 ppm kdzott (+ 5%)
- zajszint: 35 és 120 dB koz6tt

Mintavételezés 5 percenként.

Figyelmeztetd lizenetek kiildésére képes
(pl. ha szelléztetésre van sziikség).

Kommunikacio:
- Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n, biztonsag: WPA2-personal, AES
- RF [eszk6z6k kozott): 868 MHz
Beltéri és kiiltéri egységek kozotti maximalis tavolsag
100 méter (akadalymentes ralatassall.

Csomag tartalma:
1 db beltéri kozpont:

levegémindség, hémeérséklet, paratartalom, zajszint
mérésére alkalmas, méretek[mm]: 45x45x155

1 db USB-s haldzati adapter a beltéri modul megtaplalasra

1 db kiiltéri torony:
levegémindéség, hdmérseklet, paratartalom, légnyomas
—mérésére alkalmas; felliletre szerelhetd; UV allo;

‘ etek [mm]: @ 45x105
to n

lem: kiiltéri modul megtaplalasara

092|t95| kiegésziték a kiltéri modulhoz.
Kiegészitok
Kizarolag okos id6jaras alloméassal hasznalhaté eszkozok
Okos kiegészito beltéri egység

O fehér-aluminium

Okos id6jaras allomas gyarilag tartalmaz egy beltéri kdzpontot,
de a rendszer tovabbi kiegészitd beltéri egységekkel bovithetd
(max. 3 db).

Mérési tartomanyok és pontossag:

- beltéri h6mérseéklet: 0 és 50 °C kozott (+ 0,3 °C)

- paratartalom: 0 és 100 % koz6tt (+ 3%)

- széndioxid (CO2): 0 és 5000 ppm kdzott (+ 5%)

? vezetékmentes
5 megtaplalas, radiés kommunikacid).
[mm? @ 45x105

O fehér-aluminium



OKOSOTTHON KOMFORT: Netatmo

idojaras allomas kiegészitok

works
with

a

alexa
SN—-1

PMiNetatmo

works with
Google Home

Lllegrand

~

NRGO1-WwW

NRS-WW NWAO1-WW

NWMO01-Ww

Kat. szam Kiegészitok (folytatas)
Kizarélag okos idGjaras allomassal hasznalhatd eszkozok

Okos szélérzékelo

Szél sebességének mérését és iranyat képes atadnia
rendszernek.

Riasztasok hozhatok létre az applikacidban, illetve
visszanézhet6k az eltarolt adatok.

1 id6jaras allomas rendszer 1 okos szélérzékeldt tartalmazhat.

Teljesen vezetékmentes

(elemes megtéplalas, radiés kommunikacid).
Régzités:

- felliletre kozvetlen csavarral

- oszlopra kiegészit6 tartéval (kat.szam NWMO1-WW])
Id6jarasalld: ellenall a viznek és UV-nak
Kommunikacio:
- RF (eszkozok kozott): 868 MHz
Csomag tartalma:
- 1 db okos szélérzékeld

méretek [mm]: @ 85x110

-4dbAAelem

NVV\@/SL % @ Fekete-atlatszo

Okos csapadékmennyiség méro

Csapadék mennyiségének mérésére alkalmas mm/éra
mertékegységben.

Riasztasok hozhatok létre az applikacioban illetve
visszanézhetdk az eltarolt adatok.

Egyidéjaras allomas rendszer 1 okos csapadékmennyiség
mérét tartalmazhat.

Teljesen vezetékmentes
(elemes megtaplalas, radiés kommunikacid).

Rogzités:

- feliiletre kozvetlen csavarral

- oszlopra kiegészit6 tartdval (kat.szam NWMOT-WW])

Id6jarasallo: ellenall a viznek és UV-nak

Méretek [mm]: @ 130x110

Csomag tartalma:

- 1 db okos csapadékmennyiség méré

-2db AAAelem

NRGO1-

WW % @ rFekete-atlatszo

RoOgzito készlet

Okos szélérzékel6héz vagy okos csapadékmeéréhoz
hasznalhatd készlet.

Oldalfalra, tetdre, oszlopra vagy korlatra torténé egyszerd
rogzitést tesz lehetové.

Csomag tartalma:

- 1db rogzité konzol fali szereléshez

- 1db rogzité konzol olszlopra, szereléshez

- 2 db bilincs

- csavarkészlet

NV\\,/VI\G\[/“- @ rekete

Védohaz okos id6jaras allomashoz

Kiltéri torony védelmére
Méretek (mag. szél. mély.): 126 x 86 x 120 mm

NRS-WW O Fehér

B Kijelzo szinének jelentései

Nyomja meg a

késziilék tetejét J6 min6ségl levegd

Helyezze a
tornyot vizszintes
feliiletre

Levegd minésége nem
megfeleld

’ l Szelléztetésre van szlikség

B Elhelyezés

L

Napfénytél és
H csapadéktol

védett helyre

régzitendd

Allvanyra vagy falra szerelhets csapadékmennyiség méré
(a rogzitékészlet kiilon rendelhetd)

y

100 m max

(

Tet6re vagy ereszre szerelhetd szélérzékeld
(régzitékészlet kiilén rendelhetd)

1,20 m max

P

b

(==
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Netatmo PRO
okos kiiltéri kamera

A kiltéri kameranak kdszénhet6en
élében lathatja és felugyelheti, hogy
mi torténik a bejarati ajto eldtt és

a kertben. A kamera kiilonbséget
tud tenni ember, allat és autd kozott
és applikacion keresztil azonnali
értesitésekkel informalja Ont, ha
mozgast észlel a megfigyelt zénaban.
A reflektorral szerelt kiiltéri
kamera konnyen telepithetd, nem
igényel bonyolult villanyszerelési
ismereteket.

) .
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ALLANDO FELUGYELETET ,
BIZTOSITHAT OTTHONABAN ES
ANNAK KORNYEZETEBEN IS

A Netatmo PRO okos kameraknak kdszonhet6en otthona és kornyezete is allandé
felligyeletet élvez. A beltéri és kiiltéri kamera egyarant a Home + Security applikacion
keresztil Gizemelhetd be és érhetd el. Az értesitések és riasztdsok ezen az applikacion
keresztil jutnak el a felhasznald okostelefonjara.

A felh6 szolgaltatas biztositja adataink védelmét és teljesen ingyenesen jar a termék
mellé, barmilyen extra koltség és havidij nélkil.

Paris Home

7

Door locks

=

Entrance
acTivaTED

B Nézze valds idében mi torténik
otthonaban, vagy annak kérnyezetében a
Home + Security App-on keresztil.

B Képatvitelre a Wi-Fi-re kéthetd
kaputelefonok és kamerdk mind ugyanazt
az alkalmazast hasznaljak.

Home + Security

B A felhasznaldi profil megegyezik a
Home + Control alkalmazasban
beallitottakkal, Uj regisztracié nem
szlikséges.

EZENTUL MINDIG SZEMMEL TARTHATJA OTTHONAT

Netatmo PRO

okos beltéri kamera és riasztokézpont i

Az arcfelismerésre is beallithato kamera, amely mozgas ‘

észlelésekor azonnali értesitést kild okostelefonjara,

ha ismeretlent észlel a lakdsban. A belizemelés utan a X M:/ %

kamera kilonbséget tesz csaladtag, idegen vagy allat ' = R

kozott a képfeldolgozo algoritmusanak kdszonhetben. l]l A

Tetszés szerint ki-, bekapcsolhaté a feligyeleti/rogzitési ‘;1 \&J |
- =

mod, illetve az értesitések is konfiguralhatoak a
felhasznald igénye szerint.




Lllegrand

FINetatmo

Okosotthon biztonsag: Netatmo Security

belteéri- és kiiltéri kamerak, specialis funkciokkal

Akészlet erejéig
elérhetd

Kat. szam

NOC-PRO

—

o works with
Google Home

Works with

Apple Home

works | gle;
with | ~—5

NOC-PRO

Netatmo PRO Full HD kiiltéri kamerak
) Wi-Fi

A Netatmo valaszték Security termékcsoportba sorolt tagjai.

Home + Security alkalmazassal belizemelhet6 és
vezérelhetd, amely ingyenesen letélthetd és hasznalhato a

legfrisseb Android és i0S okostelefonokra és tablagépekre

(min. i0S 10 vagy Android 5.0)
Az applikécio és firmware frissitések szintén ingyenesek.

Micro SD-kartya (8 GB) tartozék, a videdk lokalis tarolasara,
amely legfeljebb 32 GB-ig, kartyacserével bévithetd.
Tovabbi tarhelyként Dropbox fidk, vagy FTP szerver
hasznalata is beallithato.

Gyérilag tdmogatott rendszerek:

Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa

Okos kiiltéri kamera
Csomag tartalma
- 1db Full-HD kdltéri kamera
infra és normal LED-es reflektorral (12 W)
- 1db micro SD kartya (8 GB)
- 1db tartékonzol (oldalfali rogzitéshez)
- 1db védéburkolat
- SETUP/ACCESS kartya

Mozgés érzékelése esetén:
- areflektor automatikusan felkapcsolhat, illetve
alkalmazason keresztiil mindez manualisan is vezérelheté

- a kamera figyelmeztetd tizenetet kiildhet az okostelefonra
(testre szabhatd)

- kamerakép rogzitése elindul (belsé mikro SD kartyara)

- elindul a kamerakép rogzitése és feltoltése a felh6be
(Netatmo felhdbe, vagy a felhasznalé altal egyedileg
bedllitott Dropbox tarhelyre vagy egy FTP szerverre)

A kamera képfeldolgozé algoritmusa megkilonboztetheti
az embereket, az allatokat és a jarmuveket

Alakzat felismerés: akar 20 méter tavolsagbol

Ejjellatd funkcié: akar 15 méter tavolsagra

A megfigyelési zonak egyedileg beallithatok/
finomhangolhatok, a felhasznalo altal kitakart részeken
észlelt mozgasokra a kamera nem reagal.

Napldzott vagy valds id6ben megjelenitett kamerakép
okostelefonrol és tablagéprél barmikor megtekinthetd.
Kamera tovabbi jellemzéi:
- 1080p Full-HD kamerakép
- titkositott video felvétel

(illetéktelen személy nem férhet hozza)
- infravoros érzékelés (éjjellato, akar 15m)
- 8x digitalis zoom
- latoszog: 100 °
- aluminium héaz, ellenalld liveg és mianyag alkatrészekkel
- UV allé burkolat
- Idéjaras allo kivitel (HZO protection)
- Tapellatas: 230V~
- Bekdt6kapcesok: fazis(L) + nulla (N) + védéfoldelés
- Szabvanyos Wi-Fi kommunikécio: IEEE 802.11 b/g/n
Kénnyen telepithet6, mozgasérzékelds kiiltéri lampak
cseréje egyszerilen megvalésithatd
Kamera méretek [mm]: 200 x 50 x 110 (mag. szél. mély.)
Sziréna nélkil

@ Fekete burkolattal
Beépitett szirénaval (105 dB)

NOC-S-PRO @ Fekete burkolattal
NOC-S-W-PRO' O Fehér burkolattal

90

B Telepitéshez sziikséges ismeretek

Hagyomanyos kiltéri ldmpa helyére felszerelhet6

230V~

Ugyeljen arra, hogy a kamera biztosan érzékelje azon
objektumokat, amelyek felismerésére képes




Okosotthon biztonsag: Netatmo Security

belteéri- és kiiltéri kamerak, specialis funkciokkal

alexa
~—

o works with

Google Home
Works with
Apple Home

works
with

A Netatmo Lllegrand

o works with
Google Home
Works with
Apple Home

works | alexa
with | ~—>

=
N—
TATHO.

NSC-PRO

Netatmo PRO Full HD
Kal.szam heltéri kamera és riasztorendszer

) Wi-Fi, )))Bluetooth 4.2 Low Energy, )))RF

NSC-PRO Okos beltéri kamera és riasztokozpont
Csomag tartalma
- 1db Full-HD beltéri kamera
(arany szinben)
- 1db micro SD kértya (8 GB)
- 1db adapteres tapellatas (5V, 2000 mA)
(USB csatlakozodugéval szerelt kabellel egybeépitve)

Kamera funkcidokon tal a Netatmo Security érzékel6i szamara
riasztokozpontként is lizemeltethetd.

Az arcfelismer6 algoritmusa megkilonboztetheti a csaladtagokat
(elGzetes arcfelismerés utan felhasznaléi profilba kerdl, max. 32),
azidegenektdl, tovabba kilonbséget tud tenni allatok és emberek
kozott.

Napldzott vagy valds idében megjelenitett kamerakép
okostelefonrol és tablagéprél barmikor megtekinthetd.

Esemény érzékelése esetén:
- kiiltéri kameraval 0sszekapcsolva indithatja annak szirénajat
- beltériintelligens szirénaval 6sszekapcsolva indithatja annak
specialis hangjelzéseit
- a kamera figyelmeztetd tizenetet kiild az okostelefonra
(testre szabhatd), esemény detektalasakor

- kamerakép rogzitése elindul (belsé mikro SD kartyara)

- elindul a kamerakép régzitése és feltoltése a felhébe
(Netatmo felhdbe, vagy a felhasznalé altal egyedileg
bedllitott Dropbox tarhelyre vagy egy FTP szerverre)

Esemény tipusok:

- mozgas érzékelése

- arcfelismerés (ismert, korabban beallitott arcrél)
- arcfelismerés (ismeretlen arcrél)

A kamerds felligyelet barmikor kikapcsolhaté vagy élesithetd.
Kamera tovabbi jellemzdi:

- 1080p Full-HD kamerakép

- infravoros érzékelés (éjjellats, 5m)

- latészog: 130 °

- UV allé burkolat

- Beltéri kivitel

- Adapteres tapellatas: 5V, 2000mA (vezetékkel egybeépitett)
- Szabvanyos Wi-Fi kommunikacié: IEEE 802.11 b/g/n
- RJ45 port (10/100Mbps Ethernet kommunikécio)
Csatlakoztathato érzékeldk, kiegészitdk:

- intelligens beltéri sziréna (NIS01-PRO)

- intelligens kiltéri kamera szirénaja (NOC-S-PRO)
- intelligens fistérzékeld (NSA-PRO)

- intelligens szénmonoxid (CO) érzékelé (NCO-PRO)
- intelligens nyitasérzékeld (DTG-PRO)

Méretek [mm]: @ 45 x 155

Akészleterejéig
elérhetd

Kiegészit6
Netatmo PRO Full HD kamerakhoz
NA-NSK-

IND-ww Mmicro SDHC kartya (industrial)

8 GB, Class 10

B Telepitéshez sziikséges ismeretek

Beltéri kamera haztartasi csatlakozon keresztiil egyszerten
megtaplalhato. e,
MNee——

o

Célszeri a bejarati ajtoval szemben elhelyezni, az arcfelismerés
funkcié maximalis kihasznaldsa érdekében.

Kozvetlen napfénnyel szemben nem célszer( elhelyezni a kamerat,
mivel nagy mértékben csdkken az arcfelismerés hatékonysaga.

|

Tovabbi elhelyezési tanacsok:

Beltéri kamera semmi esetben sem hasznalhaté kiiltéri
egységkeént!

M
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Okosotthon biztonsag: Netatmo Security

kiegészitok okos beltéri kamera és riasztorendszerhez

B Telepitéshez sziikséges ismeretek
Sziréna elhelyezésének lehet6ségei

NETATMO
NETATMO
NETATMO

1

NIS01-PRO DTG-PRO

Kiegészitok (folytatas)
Okos beltéri kamera és riasztérendszerhez

Okos beltéri sziréna (110 dB)
) Bluetooth 4.2 LE

Beltéri kamerahoz kapcsolodik

(Bluetooth 4.2 Low Energy - BLE],

csak azzal egyitt mikodik és vele egy helyiségben
kell elhelyezni.

Maximalis hangerd: 110 dB

Kat. szam

NIS01-
PRO

Kilonb6z6 hangok kivalaszthatoak:
gyerek siras, kutya ugatas, riaszto, stb...
Riasztas automatikus inditasa/leallitasa az okos beltéri
kamera allapota alapjan.
Kézileg is indithatd riasztas az applikacion keresztiil.
Kameranként maximum 1 darab sziréna csatlakoztathaté.

Fehér szind

Tapellatasa:
4x AA elemmel, vagy

USB kabelen keresztiil (nem tartozék) Fali konzol rogzitését kovetéen a sziréna egyszer(en felhelyezhetd

Feliiletre csavarral régzitheté és eltavolithatd

Csomag tartalma:

- 1db riasztd egység

-4 db AAelem

- 1 db szerel8 készlet [feliletre szereléshez)

Méretek [mm]: @ 130 x 35

Okos nyitasérzékelo készlet
) RF
DTG-PRO Beltéri kamerahoz kapcsolddik (RF), csak azzal egyltt miikodik.

3 darab vezeték nélkili nyitasérzékeld, amely
ajtéra, vagy ablakra szerelhetd.
e Erzékelés:
= mozgatas/rezgés, valamint nyitott/zart allapot
érzékelésére
Vizallo, magnes nélkili, giroszkdpos kialakitas. Egy érzékeld
egyetlen egységbél all (nem két részbél, mint a hagyomanyos
reed relés megoldas) és csak a nyild részre kell rogziteni.
Fehér szin
Tapellatasa: 2x AAA elemmel (tartozékként szallitva).
Maximalis nyitasérzékelé kameranként: 12 db ( azaz 4 csomag).
Maximalis tavolsag az okos beltéri kameratél: 80 m.
Feliletre ragaszthat¢ kivitel.

Méretek [mm]: 76x15.8x30.4

Okos nyitasérzékeld elhelyezése

maximum 80 m

Okos beltéri maximum
kamera 12 db érzékeld

0O

A beltéri kamera és a nyitasérzékelo
egymas kozott vezeték nélkili
kommunikaciét hasznal.
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Okosotthon biztonsag: Netatmo Security

Wi-Fi-re csatlakoztathato érzékelok

A Netatmo Lllegrand

j

NSA-PRO o ggﬁ;l‘:Home NCO-PRO o ggﬁ;l:Home
w
Al lome Home
Kat.szam Netatmo PRO érzékel6k

NSA-PRO

NCO-PRO

Okos fiistérzékeld és riaszto (85 dB)

))Wi-Fi, ))Bluetooth 4.2 LE

Fist észlelése esetén: bekapcsolja a beépitett
hangjelzését (riasztast) és azonnali értesitést kiild
| az okostelefon applikacién (H+S) keresztiil.

Optikai (fotoelektromos) fiistérzékelével és LED-
es fényjelzéssel felszerelve, amely tajékoztatja a
felhasznalokat az eszkoz allapotardl.

Kozvetlenil a Wi-Fi halézatra kapcsolddik.
Internet elérés esetén a Home + Security
applikacioval belizemelhetd és vezérelhetd.

Riasztas hangereje: 85 dB
Lefedettségi teriilet: 50 m?2

M(kodéképességet rendszeres dntesztekkel ellenérzi, hiba
esetén jelentést kiild okostelefonjara:

- fustérzékeld allapot

- akkumulator allapot

- Wi-Fi kapcsolat, elérhet6ség

Fustérzékelés és riasztas WiFi kapcsolat nélkil is mikodik.

Tapellatasa:
nem cserélhetd 3 V-os tartds elemek, varhato élettartam 10 év

Szabvanyos Wi-Fi kommunikéacid: IEEE 802.11 b/g/n

Csavarokkal mennyezetre rogzithetd
Csak beltéri hasznalatra

Uzemi hémérséklet: -10°C-65°C
Tarolasi hémérséklet: -20°C-45°C
Fehér szin(

Méretek: @ 115 mm, mélység 44 mm
Suly: 218¢g

Okos szén-monoxid érzékeld és riaszté (85 dB)
) Wi-Fi, ))Bluetooth 4.2 LE

Szén-monoxid érzékelése esetén 85 dB hangerejl
| riasztast indit el, valamint okos telefonra /
| tablagépre azonnali értesitést kiild.

Kozvetleniil a Wi-Fi halézatra kapcsoladik.

Internet elérés esetén a Home + Security applikacioval
belizemelhet6 és vezérelhetd.

Megtaplalas:
nem cserélhetd 3 V-os tartos elemek, varhato élettartam 10 év

Szabvanyos Wi-Fi kommunikacid: IEEE 802.11 b/g/n

Fehér szin(

Méretek (mm]): 100 x 100 x 23

B Telepitéshez sziikséges ismeretek

Fali konzol felhelyzését kovetéen az érzékeld konnyen fel- és leszerelhetd

- Fali konzol

- Perforaciok a fiist érzékeléhoz

- Piros és kék allapotjelz6 LED-ek
- Deaktivalé gomb

- Riasztas

Fiistérzékeld elhelyezése az alabbi helységekbe javasolt

£

<4

-
i) 1}
el

W

Szén-monoxid érzékelo elhelyezése az alabbi helységekbe javasolt

<. legabb2m (o]

legalabb'
15m
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P Ro F ESS I 0 NAL B SCS buszos (2 vezetékes) technolégia
Az eszk6zok azonositasa cimzéssel torténik. e—
Polaritasfiiggetlen bekotés. WIRES
Kéteres, csavart érparas kabelre felflizhet6 minden T

6sszetevl biztositja a jelétvitelt és a tapellatast. FULL
Rugalmasan bévithetd, kompatibilis a nagyobb EXPANDABILITY
BTicino rendszer 6sszetevdivel.

B CLASSE 300EOS - tobb mint kaputelefon
Kézvetlenil elérhetéek benne az Amazon Alexa szolgaltatésai,
tovabba a MyHOME buszvezetékes okosotthon technoldgia,
melyben a lokalis okosotthon kijelzd és a kézponti egység
feladatkorét latja el.

B HOME + SECURITY alkalmazasrol elérhetd
kaputelefon és riasztorendszer funkciok

Az alkalmazas hasznalata

tovabbi kényelmet visz mindennapjainkba.

Tavolrélis vezérelhet6vé valnak a kaputelefon f6 funkcidi

[becsengetések fogadasa, zarnyitas, kaputabla kamerajanak

aktivalasa, eseménynapld megjelenitése, rendszerhez

csatlakoztatott eszkozok kapcsolasa).

Az alkalmazds lehetéséget ad arra is, hogy
feligyeljik a .Netatmo Security” érzékeldket,
kamerdkat, fokozva otthonunk biztonsagat,
fogadva az eszkozok riasztas jelzéseit.

9



Okosotthon biztonsag: Kaputelefonok

SCS buszos (2-vezetékes) technoldgia

bbicina Lllegrand

Okosotthon biztonsag: Kaputelefonok

SCS buszos (2-vezetékes) technoldgia

AL
P

BT-363915
fekete kaputablaval

Csom.

N

touch

alexa | built-in
alexs

o
Bl +4

-

(L)@

P
n s

Kat.szam PROFESSIONAL vided kaputelefon szett ey
SCS buszos (2 vezetékes)
LINEA 3000 + CLASSE 300E0S
alexa | puittin ))) Wi-Fi
Teljes, egylakasos kiszerelés 1
- Egyszerien bévithetd kétlakdsos rendszerré.
363915 [JFehér beltérivel
3683-";-26 M Fekete beltérivel
Szett tartalma, jellemzai
- LINEA 3000 kaputabla (BT-343093), fekete
- CLASSE 300EQS beltéri egység
fehér (BT-344842), vagy fekete (BT-344884)
- modulédris BUS/SCS tapegység (BT-346050)
- kiegészitd relé kaputablahoz (BT-346250)
- proximity tag szett, beépithet6
- proximity tag szett (BT-348260), kulcstartd
7~ SCSbuszos (2-vezetékes) technoldgia, melyben a
beltéri egység a helyi WiFi haldzatra csatlakoztathato,
wifi/ ezaltal a beépitett Amazon Alexa szolgaltatasainak

kozvetlen elérésére, tovabba okostelefonon
keresztiili tdvvezérlésre van lehet6ség.

A beltéri egység 5'-os érintéképernyével, vertikalis
LCD kijelzével rendelkezik. Hang kommunikacié
kihangositassal torténik, valamint lizenetrdgzité
is bekapcsolhaté. Beépitett az Amazon Alexa
hangasszisztens szolgaltatasa (angol, német,
francia, spanyol, olasz nyelveken), mellyel
kaputelefon és okosotthon funkcidk vezérelhetdk,
| de emlékeztetdt is felmondhatunk vagy hireket
EIFED) is lekérdezhetiink. A beltérik szdma tovabbi
reen/ - 4db, professziondlis, 2-vezetékes rendszerhez
tartozd egységgel bévithetd, melyek kozott is
kezdeményezhetd hanghivas (intercom).
MyHOME okosotthon integracioval.

Kiiltéri egységként, a LINEA 3000 kaputabla,
része a szettnek, fekete szinben, ellenallé zamak
otvozetbdl készilt eldlappal, széles latdszogl
kameraval, fehér hattérvilagitasu névtablaval,
proximity olvasdval és a hozza tartozé beléptetést
szolgalé jeladd szettel (tag-ek kulcstartd vagy
beépithetd formaban). Legfeljebb 20 db proximity tag
(125 kHz) kezelésére képes. Egy- vagy kétlakdsos
hasznalatra konfiguralhaté. Falon kiviil vagy
kiegészitokkel siillyesztetten is szerelheté.
Védettség: IK10, IP54

)
S

A Legrand altal fejlesztett
HOME+SECURITY
okostelefon alkalmazashoz
is tarsithatjuk eszkoziinket.

www |
legrand.fu

Teljes valasztékunk megismeréséhez, katalogusok
letoltéséhez latogasson el weboldalunkra:
https://legrand.hu/termekek/kaputelefonok

BT-364614
szlirke kaputablaval

S
(2)(@)e

Kat. szam

BT-
364614

r\

Eie)

intercom

IP54

PROFESSIONAL video-kaputelefon szett
SCS buszos (2 vezetékes)
LINEA 3000 + CLASSE 100X16E

) Wi-Fi

Teljes, egylakasos kiszerelés
Egyszerlen bdvithetd kétlakasos rendszerré.

Szett tartalma, jellemzai

- LINEA 3000 kaputébla (BT-343091), sziirke

- CLASSE 100X16E beltéri egység (BT-344682)
- modularis BUS/SCS tapegység (BT-346050)
- kiegészitd relé kaputablahoz (BT-346250)

- proximity tag szett, beépithetd

- proximity tag szett (BT-348260), kulcstartd

SCS buszos (2-vezetékes) technolégia, melyben

a beltéri egység a helyi WiFi halézatra
csatlakoztathatd, ezaltal okostelefonon keresztiili
tavvezérlésre van lehetdség.

A beltéri egység 5-os LCD kijelz6vel rendelkezik.
Hangatvitel kihangositassal torténik, de beépitett
.Teleloop” funkciéval a nagyothallék kompatibilis
késziilékével is képes kommunikalni.

Beépitett WiFi modulnak koszonhetden hivas
atiranyitast és tavvezérlést tesz lehetdvé

(hivdsok fogaddsa, zarnyités, kaputabla
kamerajanak aktivalasa, kaputelefonhoz tartozé SCS
buszra kétstt eszkozok aktivalasal.

Elélapi két mechanikus nyomdégomb szolgal a
hivasok fogadasara és bontasara.

Harom, elére beallitott, érintégombbal vezérelhetd
az elektromos zar nyitasa, kapcsolhato a vilagitas,
vagy aktivalhatd a kaputabla kamerdja.

Tovabbi négy érintégomb igény szerint
programozhatod tovabbi kaputelefon funkcidkra
(intercom, tovabbi ajtézar nyitasa ...)

Oldalsé forgatégombokkal tovabbi beallitasokat
végezhetlink. A beltérik szama tovabbi 4db,
professzionalis, 2-vezetékes rendszerhez

tartozd egységgel bévithetd, melyek kozott is
kezdeményezhetd hanghivas (intercom).

Kiiltéri egységként, a LINEA 3000 kaputabla,
része a szettnek, szlirke szinben, ellenallé zamak
Gtvozetbdl késziilt elélappal, széles latdszogl
kameraval, fehér hattér-vilagitasu névtablaval,
proximity olvaséval és a hozza tartozo beléptetést
szolgald jeladod szettel (tag-ek kulcstartd, vagy
beépitheté formaban). Legfeljebb 20 db proximity tag
(125 kHz) kezelésére képes. Egy- vagy kétlakasos
hasznalatra konfiguralhaté. Falon kivil, vagy
kiegészitékkel siillyesztetten is szerelhet6
Védettség: IK10, IP54

A Legrand altal fejlesztett
HOME+SECURITY
okostelefon alkalmazashoz
is tarsithatjuk eszkoziinket.
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Okosotthon biztonsag: Kaputelefonok PROFESSIONAL

SOLUTIONS
2-vezetékes, SCS buszos technolégia

Altalanos szerelési szabalyok
EGY LAKASOS TELEPITES

Szab6é Emma

Classe 300EOS

vagy
Classe 100X16E

346050

- Classe 300EOS / Classe 100X beltéri egységek nem igényelnek kiegészit§ tapellatast, amennyiben
CSAK vided kaputelefon funkciokra hasznaljuk, melyet az abran lathaté busz topoldgia is mutat.
- Classe 300EOS késziilék Alexa hangasszisztens funkcidjanak zavartalan hasznalatahoz, kiegészit6 tdpegység hasznalata javasolt.
- Lakasonként maximum 5 beltéri egység telepithetd, melyek kozil csak 1, Wi-Fi képes” eszkoz allithatd H+S applikaciés hivasatiranyitasra.

KET LAKASOS TELEPITES

e
OTTHON 1
| ff Classe 100X16E
:Wi-Fi1 - =
BUS! ‘
I
Dr. ' L o o
Kovacs Istvan | © r =
S ' BUS BUS
varga J, | T s s s s s s s s s e e e =
Nikolett e e — -
7 I Classe 300EOS OTTHON 2
(7
IWi-Fi2
BUS-AV!

346020

4 o
Wl
-1

4
1

OTTHON 1 OTTHON 2

- A Classe 100X sorozatu beltéri egységek nem igényelnek kiegészitd tapellatast.
- Minden egyes Classe 300EOS video beltéri egységhez javasolt a kiegészitd tapegység alkalmazasa.

- Lakasonként maximum 3 beltéri egyseg telepithet6.

- Lakasonként csak 1db ,Wi-Fi képes” [Classe 300EQS / Classe 100X16E]) beltéri egység allithatd
hivasatiranyitas, tavvezérlés kezelésére és tavoli hivasok fogadasara.

- Mindkét ,Wi-Fi képes” beltéri egység az ingyenesen elérheté Home + Security applikaciéhoz kapcsolodik.
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S

PROFESSIONAL SZETT ES 2 VEZETEKES RENDSZER (SCS)
BELTERI EGYSEG

CLASSS

500

nyisson egy intelligensebb vilagra

Tobb mint kaputelefon,

alexa | built-in
N

0
. .
‘@‘

Vided
kaputelefon

FAVORITES

@ Staircase light

e Others

Call already answered P
Garden camera

DisMiss
% Second floor
Q Ringtone
( Voicemail

Volce mail
& EDIT FAVORITES

lasse 300EOS with Netatmo a kaputelefonok
gljabb generacigjat  képviseli, magaba
itegralva napjaink technoldgiai innovacidit.
. beépitett Amazon Alexa hangasszisztens
zolgaltatassal szébeli utasitasokkal
aktivalhatéok kaputelefon  funkcidk, illetve
 kérdezhetdk le informacidk.

Az okostelefon alkalmazdsba atirdnyitott
hivasok, értesitések, vezérlési lehetOségek,
kombinalva a Netatmo Security valasztékkal
tovabbi felhasznaléi élményekhez juttatja a

felhasznaldkat.
MyHOME okosotthon funkciok integralasa is
megvaldsult.

Tévvezérlésl Ha'ngl— koo Smart

okostelefonrodl vezérlés Security




n
.........

Otthonl gyengearamu halozatok
Kialakitasa

...............
---------------
---------------
oooooooooooooo
ooooooooooooooo
oooooooooooooo
ooooooooooooooo
oooooooooooooo
oooooooooooooo
ooooooooooooooo

ESZTETIKUS VEZETEKES ES
VEZETEK NELKUL| MEGOLDASOK

---------------
0000000000000
ooooooooooooooo
ooooooooooooooo
ooooooooooooooo

Antennarendszer elemek
Szamitogepes halozati osszetevok
Multimedia sarok
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KOZPONTI ELOSZTAS lehetdségei

X
.
L\
L2
L2
&
Tein®) _
Kalapsinre szerelt P. Mosaic szerelvényekkel megvaldsitott
megoldas Ethernet haldzati elosztas, normal és
Ethernet haldzat kialakitasa PoE aktiv elemek rejtett elhelyezése,
moduldrisan szerelhetd régzitoszalagos rliigzitése, valamint,
RJ45-6s csatlakozdaljzatokkal, antennajel elosztas,
PoE aktiv elemekkel, valamint Practibox-S Multimedia
antennajel elosztas a elosztoszekrenyekben
Practibox-S
elosztoszekrényekben

HELYI ELOSZTAS lehetdsége

Batibox multimédias siillyesztodoboz
Program Mosaic szerelvényekkel
RJ45-, hangszdro-, antenna- HDMI-
USB-, stb. csatlakozdaljzatok szamara
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Otthoni gyengearamu haldzat
kiseloszto szekrények

KOZPONTI ELOSZTAS

i PR ACT' BOX S
ero0saramu es gyengearamu
elosztashoz )
PRACTIBOX S MULTIMEDIA
gyengearamu elosztashoz

Esztétikus design
Egységes megjelenés az
er6saramu és a gyengedramu
kiseloszto szekrényeknek

B Kompatibilis méretvalaszték
Sorolhatésag fliggdlegesen
Sillyesztett vagy
falon kivili elhelyezés

Sok végpontot igénylé haldzatoknal
célszer( a kalapsines és a
rogzitészalagos valtozatokat egyditt
alkalmazni.

-
:
N
=\
v
)
\ o

i [
Falon kiviili ~ Stllyeszthet6

SOROLHATO
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Otthoni gyengearamu haldzat
szamitogépes halozatok

TOPOLOGIA
kisebb haldzatok szamara

........
. .
o ®

1 A 7

RJ45 aljzatba rff'
csatlakoztatott
(LAN+PoE)

Wi-Fi hozzaférési pont
S LAN \\
a S .
+ RJ 45 Wi-F
— <Z( aljzatok hozzaférési pont

N (AP) RJ 45

aljzat

' SMART TV

erne o2 .
szolgaltato r
optika-, vagy

réz alapu .
P Internet szolgaltatd

haldzata (1SP) rff rrr' )))

>}y L

1 PoE switch

PractiboxS Multimedia
elosztd szekrényt

@ =

mmm= A hordozhatd eszkozok, az elhelyezésben legkozelebbi

u. Wi-Fi jelforrashoz csatlakoznak, mely szarmazhat kiilon

A“helyhez“kotott berendezesek I tapegységet nem igényl6 PoE hozzaférési pontbol, vagy
kozvetlenil csatlakoznak a mmm 5 | AN-hoz vezetékesen csatlakoztatott Wi-Fi routertél.
vezetékes helyi halozatok Tobb jelforras ezen modszer szerinti izemeltetésével
végpontjaihoz (RJ45/ TV) nagyobb lefedettséget és sebességet érhetiink el.

VEZETEKES
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Otthoni gyengearamu haldzat elemei Otthoni gyengearamu haldzat elemei

kalapsines elosztoszekrények kalapsines ,,patch panel” kialakitas, patch kabelezés

= R

!

=

| =
A

413101

4130 45

135202
413205

Az alabbi multimédids rendszerelemek kalapsines régzitést hasznalnak.

Atelefon, Internet és TV szolgaltatadsok elosztasat, otthoni LAN halézatok kialakitasat teszik lehetévé.

Kiépitésével a gyengedramu haldzatok esztétikus és praktikus elrendezést kapnak és egy kénnyebben hozzaférhetd, atlathatd haldzat valésul meg,
Hasznalataval, az otthoni strukturalt halézat megvalositadsa nem igényel nagy és kéltséges rack szekrényeket.

csom. [[Katiszam| Practibox S csom.  [lKatszaml Legrand OH (otthoni halozat)
e kalapsines kiseloszté szekrények e kalapsinre szerelhetd 4x RJ45 megoldasok
Fehér ajtoval szerelt Tartédoboz 4x LCS? RJ45 csatlakozoporthoz

PE és N sinnel DIN kalapsinre szerelhetd
Falon kiviili Méretek [mag. szél.): 60 x 40mm; max. mély.: 5Tmm

) — o 4db LCS® csatlakoz6 port fogadasara alkalmas
Ssggr;ka M;;gﬁn“;k k;gggi“tgs Ma[%:r?f,ag Szfrlrfr?f]eg Mﬁ;y;‘fg El(')rrrwtlfvektgrgt%efseél\[/j?éttifattinthaték és eltavolithatdk
1 2 12 24 386 328 108 1 Doboz, arnyékolatlan csatlakozéportok fogadasara
1 3 12 36 536 328 108 4x RJ45 UTP
1 2 18 36 386 436 108 1 Doboz, arnyékolt csatlakozdportok fogadasara
1 3 | 18| s4 616 436 108 4xRIGSFTR/STP
Téglafalba siillyeszthetd LCS?® RJ45 csatlakozoportok
Sorok | Modulok| Modul | Magassag| Szélesség | Mélység Szerszammentes, gyors kabelcsatlakozas
szama | széma | kapacités|  (mml (mm) (mm) Bepattintassal rogzitheték a fenti tartédobozokba.
1 2 12 24 385 328 103 4 Cat.6 arnyékolatlan (UTP) port - 1 Gigabit/s
1 3 12 36 535 328 103 4 Cat.é arnyékolt (FTP) port - 1 Gigabit/s
1 2 18 36 385 436 103 4 Cat.6 arnyékolt (STP) port - 1 Gigabit/s
1 3 18 54 615 436 103 4 Cat.6A &rnyékolt (STP) port - 10 Gigabit/s
Gipszkarton falba siillyeszthetd s
) o . Legrand OH (otthoni halézat)
i S R kahgggiutlés M| S| Mo kalapsinre szerelhetd 1 x RJ45 megoldasok
1 2 12 24 385 328 103 Tartédoboz + 1x LCS® RJ45 csatlakozoport
i DIN kalapsinre szerelhetd
S 12 3 o35 328 102 Lehetdvé teszi fali kdbelek fogadasat elosztoszekrényben
! 2 18 36 385 436 103 Mérete: 1 DIN modul (17,5 mm) széles
1 3 18 54 615 436 103 1db LCS® RJ45 csatlakozd porttal szerelve
Cimketartoval
IP20 - IK04
4 Cat.6 arnyékolatlan (UTP] - 1 Gigabit/s
4 Cat.6 arnyékolt [FTP] - 1 Gigabit/s
4 Cat.6 &rnyékolt (STP] - 1 Gigabit/s
4 Cat.6A arnyékolt (STP) - 10 Gigabit/s
Rovid patch kabelek
Mindkét végén RJ45 csatlakozddugoval
Javasolt felhasznéalésa: elosztdészekrényekbe
telefon és adatatviteli jelek tovabbitasara
Flexibilis kabel
arnyékoldssal, szlrke szind, 8+1 eres kabel
kénnyen hajlithato, lapos kivitel
1 Gigabit/s
4 0,2m
4 0,4m
Csavart érparas kabel
- . arnyékolassal (S/FTP),
++ PractlbpxS Mu.ltlmedl:-e , szirke szin(, 8 sodrott eres kabel
<+ gyengedramu kiseloszté szekrények 10 Gigabit/s
104. oldal 4 02m
4 0,4 m
+ Practibox S Multimédias 6sszegz6 patch kabel
o=+ | Kalapsines kiseloszto szekrények tovabbi valtozatai 1 Lehetévé teszi a szolgaltatdi router és az otthoni
110. oldal halézati szekrény internet és IPTV dsszekottetését

RJ45 felileten
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Otthoni gyengearamu haldzat elemei Otthoni gyengearamu halozat elemei
kalapsines PoE switch kalapsines tulfesziiltség levezetok

5.Port GIGABIT

l;,mmmw

413109 412200 412319
csom.  [iKaEsZ@mI Kalapsinre szerelhetd csom.  [[Katiszami Kalapsinre szerelhetd
Switch talfesziiltség-védelmi eszkdzok (SPD-k)
PoE+ Ethernet switch tavkozlési halézatokhoz
1 Otthoni és kis irodai alkalmazasokhoz, elsésorban (PSTN, xDSL)

Ethernet haldzaton keresztil tapellatast igénylé
eszkozokhoz (pl. vezeték nélkili hozzaférési pontok (AP),
IP kamerak, VolP telefonok, stb.).

RJ45-06s portjai (allapotjelzé LED-el), sebességei:

- 4x10/100/1000 Mbps Hdownlink, PoE+) .kimenet”

- 1x10/100/1000 Mbps (uplink) .bemenet”

Tapfesziltség: 48VDC

Dugoéval szerelt tapkabellel, hossza 580mm 1

Portonkénti maximalis PoE teljesitmény: 30 W
Maximalis PoE 6sszteljesitmény a kimeneteken: 55 W

RoHS megfeleldség

CE megfeleldség
SELV kettés szigetelési biztonsagi berendezés

Gyengedramu kabeleken érkez6 tulfesziltségek
ellen biztosit védelmet

Telefonok, faxok, modemek, kaputelefonok védelmére
(pl. analdg/PSTN, digitalis/xDSL halézatokhoz)

Minden esetben javasolt komplex tulfesziltség-
védelem kiépitése a gyengearamdu és erésaramu
haldzaton egyarant!

SPD (C2+D1)
C2+D1 osztaly'
(IEC 61643-11 szerinti T1+T2 osztalyhoz hasonld)
Bekotési lehetdségei:
- RJ45 [RJ11 kompatibilis) (4-5 érintkez6k)
- csavaros
javasolt vezeték keresztmetszet: 1,5 mm?
maximalis vezeték keresztmetszet: 4 mm?
In/Imax: 10/20 kA [sorkapcsos bekotésnél);
In: 2,5 kA (RJ45-6s bekotésnél)
Uc: 180V;
Up < 350V~

Uzemmaéd: Tarol és tovabbit adatatvitel
MAC cim tabla mérete: 2kB

Szabvany megfelelség:
|[EEE802.3 10Base-T Ethernet;

IEEE802.3u 100Base TX Fast Ethernet; 1 DIN modul széles (17,5 mm]
IEEE802.3ab 1000base T Gigabit Ethernet; 1 SPD (C2)
IEEEB02.1X  Flow control C2 osztaly'

(IEC 61643-11 szerint T2 osztalyhoz hasonld)
Bekétési lehetdsége:
- csavaros (be- és kimenet)
javasolt vezeték keresztmetszet: 1,5 mm?
maximalis vezeték keresztmetszet: 4 mm?
Szerelhetdsége:

4 DIN modul széles

Méretek [mag. szél. mély.): 76 x 7ITmm x 69mm
Uzemi hémérséklettartomany: +5... +40 °C
Védettség: IP20; IK 04

Tapegység 48VDC - Eallra, vagy Eéthpre} [Ics“ava,rg]I((“TléllkUl szaéllitva)
Kalapsinre szerelhet§ switch-hez - ?kggssl,;g?n 6e§1§$z7';? rogzitofutle
1 Bemenet: 230VAC In/Imax: 5/10 kA;

Kimenet: 48V, 60W
Beépitett védelmek a kimeneten:
rovidzar-, tulterhelés-, tdlfesziiltség elleni védelem

Uc: 180V;

Up < 280V~

1,5 DIN modul széles (26,3 mm)

Méretei (mag. szél. mély.): 63 x 26,3 x 31mm

Szabvany megfeleléség: EN61558-2-16

3 DIN modul széles

Uzemi hédmérséklettartomany: -20... +50 °C

Védettség: IP20; IK 04 :D1 (hasonlé a T1/I. osztalyhoz) és a
C2 (hasonld a T2/Il. osztalyhoz) vizsgélati kategériak az
EN/IEC 61643-21, Tavkézlési halézatokra csatlakoztatott SPD-k
szabvanybesorolasai
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Otthoni gyengearamu haldzat elemei

P. Mosaic szerelvényes kiseloszté szekrények

Otthoni gyengearamu halézat elemei

szerelvények, eszkozok elhelyezése, kivalasztasi tablazat

l

135802

csom. [Katiszam| Szolgaltatoi és végfelhasznaloi eszkozok
régzitése, elrejtése
patch panel kialakitasa ([Program Mosaic)

Kév. Kov.  Practibox S Multimédia

hasabon |hasabon gyengedramu elosztészekrény

Internet szolgaltatok aktiv eszkozeinek, tovabba
normal és PoE switchek elrejtésére alkalmas,
melyben a készilékek rogzitese tépdzaras
rogzitészalaggal torténik (nem kalapsines).

Gyengedramu kabelezés kézponti elosztasa

Program Mosaic szerelvényeken keresztil torténik.

Ajanlott szerelvények:

- felsd részre (els6sorban RJ45/optikai/TV aljzatok,
kivalasztasi tablazat:118. oldal)

- alsd részre (aktiv elemek tapellatdsa, 2P+F aljz.
valaszték: 117. oldal

Beépitheté Program Mosaic modulszamok a
kovetkez6 hasab tablazataban lathato.

Fehér ajtoval szerelt [megfordithato nyitasirany)

Kalapsines Practibox S elosztészekrényekkel sorolhatd:
figgblegesen

Termékek a kovetkez6 hasabon valaszthatok ki.

—

G

legrand
g =zl

+ P. Mosaic és egyéb szerelvények
+ + | Kivalasztasi tablazata
118. oldal =2

[> Bemutatd vidednkat megtalalja a
Youtube csatornankon: ,,Legrandhungary”
.PractiboxS multimédias elosztdszekrény” cimszd alatt

104

Csom.

RJ45
csatlakozo-
aljzatok

1 135802
1 135803

135807
1 135702

135703
1 135707
1 135708
1 135722

135723
1 135727
1 1357 28

Optikai
csatlakozo

aljzatok

2P+F csatlakozo aljzat

Katiszam| Kivalasztasi tablazat

Practibox S Multimédia
gyengearamu elosztészekrények

Kivalasztasi tablazat jelélései:

Antennajel
elosztok

(betétlapra csavatozhato)

M = modulok szama (DIN, vagy Program Mosaic)

K=kilsé m
B =belsé6 m

éret
éret

Kompatibilités = 6sszeépithetéség / sorolhatdsag a

kalapsines Practibox S valtozattal

(azonositas: sorok (R) és DIN modulok (M) szama)

Falon kiviili
Méret P-Mosaic modulszam Magassag| Szélesség| Mélység
kompatibilitas | fe(s4r alsér (mm) (mm) (mm]
K:386 | K:328]| K: 108
ZR1ZM | 8M | 4M ] Biosg | B 220 B: 70
K:536 | K:328] K: 108
SRIZM | 8M | UM Biain | B 230| B 70
K:386| K:436] K: 108
ZRA8M | 12M | 6M 1 B0 | Bi330 | B! 70
Téglafalba siillyesztheto
Méret P-Mosaic modulszam Magassag| Szélesség| Mélység
kompatibilitas | fas5 alsr. (mm) (mm) (mm)
K:385| K:328] K: 103
ZR1ZM | 8M | 4M ] Biosg | B 230 B: 70
K:535| K:328| K: 103
SRIZM | 8M | AM O B3| B 230| B 70
K. 385 K- 436] K: 103
ZRI8M | 12M | 6M ) Bl | Bi330 | B: 70
K: 615 | K: 436 K: 103
SR18M | 12M | 6M | Biagn| B:330| B 70
Gipszkarton falba siillyeszthetd
Méret P-Mosaic modulszém Magassag| Szélesség| Mélység
kompatibilitas | fe(s4r alsér (mm) (mm) (mm)
K:385| K:328] K: 103
ZR12M | 8M 1AM Biosg | B 230 B: 70
K535 K:328] K: 103
SRIZM | 8M | AM | g | B 230| B 70
K:385| K436 K: 103
ZRABM | 12M | 6M 1 Bl | Bi330 | B! 70
K: 615 | K: 436 K: 103
SR18M | 12M | 6M | Biagn| B:330| B 70




Otthoni gyengearamu haldzat elemei
Aktiv elemek: elosztoszekrénybe rogzitheto PoE+ switch

Lllegrand

Otthoni gyengearamu haldzat elemei

Aktiv elemek: PoE tapellatasu hozzaférési pontok

Csom.

1

413111

Poe

CERTIFIED

LURUL wwocr e
=

AN\ AN\ ANV

SW-100-04P 5 7 i “
4Port PoE+ P,_id/-’hi
Compact Switch Wi

Katszam! Aktiv elemek

41311

Gigabit PoE+ Ethernet switch

Otthoni és SOHO alkalmazédsokhoz, elsésorban
Ethernet halézaton keresztil tapellatast igénylé
eszkozokhoz (pl. vezeték nélkili hozzaférési pontok (AP),
IP kamerak, VolP telefonok, stb) kivaléan alkalmas.

Kis méretének koszonhetéen felhasznalhaté a
Practibox S Multimédia elosztdszekrényben, elfér az
Internet szolgaltatd (ISP) halozati végberendezése
(PoP) mellett.

Falra csavarosan rogzithet6 (tdvolsag: 80mm)
(csatlakozok és kabelek nélkuli méret)

RJ45-6s portjai (allapotjelzé LED-el), sebességei:
- 4x10/100/1000 Mbps (downlink, PoE+) .kimenet”
- 1x10/100/1000 Mbps (uplink) .bemenet”

Uzemmod: Tarol és tovabbit adatatvitel
Nem menedzselhet6

Portonkénti maximalis PoE teljesitmény: 30 W
Maximalis PoE 6sszteljesitmény a kimeneteken: 58 W

MDI/MDIX tdmogatas

Automatikus MAC cim tabla frissités
MAC cim tabla mérete: 2kB

Tapegységgel és tapkabellel szallitva
Tapellatas:

- kiils6 tapegység

- bemenet: 1700-240VAC, 50/60 Hz

- kimenet: 51VDC, 1,25A (63,75W)

Talfesziltség elleni védelem beépitett: 6kV

Fekete burkolattal, gumi talpakkal
H{tés: természetes%passzfv]

Uzemi hémérséklet tartoméany: +5...+40 °C
Védettség: IP20 - K04

RoHS megfeleléség
CE megfeleléség
SELV kett6s szigetelésl biztonsagi berendezés

Szabvany mefeleléségek:
|[EEE 802.3  10Base-T Ethernet;
|[EEE 802.3u 100Base TX Fast Ethernet;
|EEE 802.3ab 1000base T Gigabit Ethernet;
IEEE 802.1X  Flow control
|EEE 802.3af PoE (2003) Power over Ethernet
|IEEE 802.3at PoE+(2009)

Méretek [mm]: 28 x 100 x 100 (mag. szél. mély.)

Csom.

1

Kat.szam

033610

033610

Aktiv elemek (folytatas)
Vezeték nélkiili, PoE hozzaférési pont (AP)

Szerelvénydobozra szerelhetd
szogletes alaku AP (802.11ac)

Egyszerlen telepitheté meglévé fali RJ45
csatlakozo helyére (minimum 40 mm mélység(
szerelvénydobozral.

Meglévé RJ45 végpont kiszerelését kovetéen lehet
csatlakoztatni a fali kdbelre (nem plug & play).
Régzités:

hagyomanyos P.Mosaic / Céliane univerzalis
rogzitékerethez (kat.szam: 0 802 51/ 61)

Beallitasok megvaldsitasa egy felugréd konfiguracios
ablakon keresztil (bongész8bdl), vagy a Home+Project
applikacion keresztil torténik.

Egyszerl hasznalat, WPS, manualisan beallithatd
Wi-Fijelerésség, helyileg ki/be kapcsolhatd

Fogyasztdsa: 3,8 W ... 8,3W
Uzemi hémérséklet tartomany: +5...+40 °C

Szabvany megfeleléségek:

- IEEE 802.11 b/g/n/ac (Wi-Fi)
- IEEE 802.3at PoE+(2009)
- IEEE 802111 (WPA2)

- ETSIEN 62368-1: 2014+A1:2017

- ETSIEN 301 489-1V2.2.3(2019-11) / Draft
- ETSIEN 301 489-17 V3.2.3 (2020-07)

- ETSIEN 300328V2.2.2 (2019-07)

- EN55032:2015
- EN 55035:2017
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019

- ENIEC 61000-3-2:2019
- ENIEC 62311:2020
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TOPOLOGIA
nagyobb, tobb vegpontot igenylo halozatokhoz

UVEGSZALAS KAPCSOLAT

A szolgaltatoi modem a multimédia eloszto szekrénybe kerdil rogzitésre,
a patch kabelezés pedig a szekrény kalapsines valtozataban kerul kialakitasra

Fali kabel (csavart érpar)

7
7
7
Koaxialis kabel v RJ45
j aljzatok
TV-R-SAT
aljzat
TV, 4-es -]
oszto
I QSzatellit IPTV
Patch panel q - beltéri beltéri
[ O RJ45 csatlakozokkal : .
!
=
Optikai aljzat
0TO0 SAT TV DVB-T Internet/ Telefon @
AN AN Ethernet
halézat
3
©
0] £
c
[
=
“ 1 :
Drivia13 szolgaltatoi modem/router tarto, vagy
[N Practibox S Multimédia kiseloszto szekrény
- - - - - —-—-—-=-~-= )
0N 1 1 EN))
| ‘A. |
V4
Ve | € . e > | i
livegszalas |LAN@ | < T LAN@ |
bemenet Phone@ “ | & | -
> { Modem e ]| | Fibre Modem 1
| 1
1 1

PO 0000000000000 0000000000000 00000 0000000000000 0000000000000 0 000000000000 0000000000 0000000000000ttt eenenny

KIVALASZTASI TABLAZAT - 12x RJ45 és 4x TV végpontos halézathoz

Szolgalatatoi

Kiseloszto modem tartd

szekrény

Optikai cs.doboz RJ45 patch panel RJ45 patch ortok| TV oszté |Rogzitépant
(oT0) vazszerkezet [I)' Patch kabel (, \imenetes| ka apsﬁwre

és eloszto
Kat.szam 135202 1358 02 413050/51* 413149 413181 LCS katalégus 073982 073979
Mennyiség 1 1 1 3 12 igény szerint 1 1

Valena Life Valena Life Valena Life Valena Life
1xRJ45 aljzatok | 2x RJ45 adzatok végzaro SAT/TV/R végzard TV Fali kabel Koaxialis

Cat. 6 UTP csatlakozoaljzat | csatlakozdaljzat Cat.6 UTP kabel
keret nélkul keret nélkil keret nélkul keret nélkul

Kat.szam 7531 42 7531 42 7531 64 753160 032754 -
Mennyiség 6 3 1 3 200m 100m




Otthoni gyengearamu halozat elemei

Antennajel erdsitok, elosztok, csatlakozok

Lllegrand

Szolgaltatoi optikai haldzatok végzodtetése
FTTH komponensek

073951

[

v 57
b
073970

Csom Kat.szam
1 073951
3 073980
5 073982
1 073983
5 073970
25 073991
25 073992
10 073993
25 073990
25 073995
10 073998
25 050009
25 050010
10 0910 24

-

050009

i «
BT P

073992

073990

073983

073998 073993

Antenna rendszer komponensek

Antenna erdsité (FM, VHF, UHF)

Foldfelszini sugarzas erdsitésére

Szélessavu frekvenciatartomany (47 - 792 MHz)
Csatlakozok tipusa: "F"

Adapteres tapellatassal

Vonali erésité megtaplalasarais képes (12V, 160mA)
Allapotjelzé LED-el.

Fogyasztasa: 1,1W

1 bemenet - 4 kimenet

Szélessavu antennajel osztok (FM, VHF, UHF)
Foldfelszini és miholdas jelek szétosztasara
Frekvenciatartomany: 5 - 2400 MHz
F-csatlakozassal
Kiegészitével kalapsinre rogzithet6

(kilén rendelhetd, kat. szam: 0 739 79)
Védettség: IP50, IK7, EMC
Impedancia: 75 Q

Kimenetek | Csillapitas (dB) | Csillapitas (dB) | Csillapitas (dB)
szama: 5-420MHz 420-862MHz 950-2400MHz
2 4dB 4,5dB 6,5dB
4 8dB 9dB 12dB
6 11dB 14dB 16,5dB
TV/SAT jelosszegzé

Frekvenciasav:

- TV bemeneten: 47-860MHz

- SAT bemeneten: 950-2150MHz

Power pass

F-csatlakozassal

Kiegészitével kalapsinre rogzithet6
(kilén rendelhetd, kat. szam: 0 739 79)

Védettség: IP50, IK7, EMC

Impedancia: 75 Q

"F" csatlakozds toldok

egyenes - apa/apa csatlakozassal

egyenes - anya/anya csatlakozassal

90°-0s - apa/anya csatlakozassal

"F" csatlakozdk

koaxialis kabel atméré (max): @7 mm

egyenes - menetes, racsavarhato tipus

egyenes - krimpelhetd/szerszammal préselhetd tipus

"F" végzaro

Impedancia: 75 Q

nem hasznalt kimenetek lezarasara

Koax csatlakozok 9,52 mm

IEC 169-2

Fehér-kék szind

egyenes, leng6 csatlakozdédugo - apa
egyenes, leng6 csatlakozdaljzat - anya

Szerelt koaxialis kabel

TV csatlakoztatadsara alkalmas
% 9.52 mm apa - anya csatlakozéval (IEC 169-2))
2 méter

Csom.

1

1

5

413051

Kat.szam

413050

413051

413149

413149

Internet szolgaltatoi halozat
végzodtetése

Optikai csatlakozodoboz

(optital telecommunication outlet - 0TO)
FTTH-hoz fejlesztett doboz, ivegszalak fogadasara
Bejovo kabel oldalrol és hatulrolis bevezethetd
Kilsé méretek (mag.szél. mély.): 98 x 82 x 32mm
Megvédi és megtartja a csatlakozot

Szimplex és duplex csatlakozdkhoz egyarant
Cimketartoval szerelve

Kilonbozo szinnel jelolt kimeneti portok rugos
csatlakozo takardval

Készlet tartalmazza:
- Falirogzitékeret
- Hatso keret (kalapsinre rogzithetd):
Uvegszal csévélés és forrasztas tartd (fan-out tartdval)
- Eluls6 keret: SC/APC kuplunglok], rugés csapfedelek

Régzitési lehetéségek:

- falra csavarozhaté

- 35 mm kalapsinre pattinthato

- siillyesztédobozra szerelhetd

- Drivial3 szolgaltatéi modem tartdba bepattinthato,
kat. szam: 4 131 49

Tokozat anyaga és szine: ABS-PC / RAL9010
Védettség: IP44 / IK05

1 db Uvegszal fogadasara
1x SC/APC kuplunggal szerelve

4 darab Uvegszal fogadasara
4x SC/APC kuplunggal szerelve

Drivia13 szolgaltatoi modem tarto

Lehetdvé teszi szolgaltatoi router esztétikus rogzitését,

tapellalasat és kabelezését

Tépdzaras rogzitészalaggal (ISP eszkézeihez)

Fedél és ajtd nélkili kivitel

Drivial3 kiselosztd szekrényekkel fiiggélegesen sorolhatd

Téglafalra, vagy DLP kabelcsatornara szerelhetd

Nyilds az 1 x OTO (optikai fogadé doboz) fogadasahoz
(Kat. szam 4 130 50/51)

Tartozékai:

- 1 db 2P+F csatlakozdaljzat rugds bekotéssel a
modem tapellatasahoz (francia-csapos kivitel)

db Program Mosaic kabelkivezetd (2M)

db Program Mosaic vakmodul (2M)
(helyére P.Mosaic szerelvények helyezhet&k)

- gyorsrogzitével (4db) téglafalhoz, csatornahoz

- takarofedelek (4db) a gyorsrégzitéhoz

- sorold elemek (2db)

Méretek [mm]: 375 x 250 x 90 (mag. szél. mély.]

-1
-1

45

Optikai halozatok termékvalasztékat keresse az
LCS3 strukturalt halézati rendszerhez tartozé
katalégusban
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Védelmi késziilekek
Lexic lakossagi tulfesziiltség-levezetok

Lakasokhoz és csaladi
hazakhoz

m Nagyon magas kockazati szint: EN/IEC 62305
szabvany, villdamvédelemmel ellatott, vagy
fémszerkezettel rendelkezd létesitmények/épitmények
(villdmlevezet6ként mikodnek), kiilonallé vagy magasan
fekvé épitmények, illetve gyakori villdmcsapas sujtotta
ovezetek, stb.

B Magas kockazati szint: vidéki, hegyvidéki vezetek,
kilonallo létesitmények, vonal végén Lévg,
vizfelliletekhez, fakhoz vagy villdmharitoval ellatott
éplletekhez kozeli teriiletek, stb.

m Alacsony kockéazati szint: varosi kérnyezetben (vagy
éplletcsoportok kozelében), lapos dvezetben, vagy
alacsony és kozepesen magas dombvidékeken levé
létesitmények, stb.

(1): Az IEC/HD 60364 telepitési szabvany
443 és 534 fejezete alapjan
[2]: A tdlfesziiltsea-levezeté tibusa alabian telenitésre iavasolt védelmi berendezés

108

A talfesziiltség levezetdk kotelezoek ':

- Minden teriileten (néhany specialis esettél eltekintve):
- Villdmvédelemmel ellatott épliletekben
- Kereskedelmi célu épliletekben
- Kézintézményekben, kdrhazakban

- Fels@vezetékekkel lefedett [vagy részlegesen lefedett) AQ2

foldrajzi teriileteken

Féeloszto
szekrény

Nagyon
magas
kockazat

Minden
terilet

Magas
kockazat

Vidéki
kornyezet,
hegyvidék,

stb.

Alacsony
kockazat

Varosi
kdrnyezet,
kivéve
a hegy-
vidékeket,
sth.

Aleloszto-
szekrény

Minden
kockazati
szint

Végponti
védelem

Gyen-
gearamu
védelem

Halozat

1P+N

SR

3P+N

1P+N

3P

3P+N

1P+N

3P

3P+N

1P+N

3P+N

1P+N

3P+N

1P+N

lcc

S10kA

<S6kA

Tulfesziiltség-
levezet
tipusa

T1+T2/
12.5 kA

T1+T2/
8 kA

Fee =z
it

b 2o

T2/ 40 kA
iff
"'-:i-.i‘

T2/
_InkA

T2/12kA

Elosztésor
T3

Program Mosaic

Telefon-
vonalak
vedelme

(T2 +T3)

e
T1+T2-I .
T2

Tulfesziiltség levezetd
(nulla a jobb oldalon)
+ javasolt tularam
védelem'?

412276 + 4078 06

412272 + 4078 65

412277 + 4079 34

412256 + 4078 04

412252+ 4078 63

412257+ 4079 32

4122 46 + 4078 02

4122 42 + 4078 61

4122 47 + 4079 30

4122 26 + 4078 01

4122 27 + 4079 29

0039 51
beépitett védelem

003953
beépitett védelem

6 946 14/48/51/56/
64/66/70/71

0775 40

412200

412919



Védelmi késziilékek
RX3 lakossagi kismegszakitok (63 A-ig)

L1legrand

Védelmi késziilekek

RX3 lakossagi aram-védokapcsolok, terhelés-szakaszolé kapcsolok

419134 419235

Kismegszakitok

Megfelel az IEC 60898-1 szabvanynak

Felll fogas, alul fogas vagy villas fés(s sinnel bekdtheté
Segédérintkezdk fogadasara nem alkalmas

Zarlati megszakitoképesség:

6000]- IEC 60898-1 - 230/400 V.

6 kA - |IEC 60947-2 - 230/400 V~

 Katszam
Geom. - LSk By pélusi

Névleges
aramerdsség, In [A]

Kétpolusd
Névleges
aramerdsség, In [A]

O~ O~ 0~ 0~ 0~ 0~ 0~ 0O~ O~ O~

Harompolusu
Névleges
4ramerdsseég, In [A]

B e e

Négypolusi
Névleges
aramerésség, In [A]

WWww

17,5 mm-es
modulszam

1

NN NN N NN NN

17,5 mm-es
modulszam

NNNNNNNNNN

17,5 mm-es
modulszam

WWWWWWWWWW

17,5 mm-es
modulszam

e

402036 402074 419327

Aram-véddkapcsolok

Megfelel az IEC 61008-1 szabvanynak

A osztalyd = valtakozo dramra és pulzald egyenaramra egyarant érzékeny
Valtakozé aramu kérokben alkalmazott egyeniranyités félvezetds elemekkel
felszerelt elektronikus eszkdzok (pl. fenyeroszabalyzo indukcids sliték,
mosogépek) szlikségessé teszik az A tipus aram-veddkapcsold hasznalatat
Felil fogas, alul fogas vagy villas fés(is sinnel bekéthet6

Segédérintkez6k fogaddsara nem alkalmas

Csom. [Kat.szdm 4 2y
o TR Kétpolusu
A osztaly [=5

Erzékenység (mA) . Nevleges 17.5 mm-es
aramerdésség, In [A] modulszam
30 25 2
30 40 2
30 63 2
[ Négypélusu
A osztaly
Erzékenység (mA) . Nevleges 17.5 mm-es
aramerdésseg, In [A] modulszam
1 30 25 4
1 30 40 4
1 30 63 4

Terhelés-szakaszolo kapcsolok

Modulok szédma

o~ O~ O~

Kétpolusu -
400V
Nevle es
Harompolusu -
400V
1 40
1 63
1
400
1
1
1

80

W W W

aramerosseg In [A]
40 2
63 2
80 2

Négypolusu -

Vv
40
63

80

N
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Practibox S lakossagi kiselosztok
siillyesztett és falon kiviili valtozatok

1352 11

135213

134214 135261

Me%felel az IEC 61439-3 szabvanynak
IP4D IKO7

Il. érintésvédelmi osztaly

Mdanyag kialakitas

Ajtdéval szerelt

Csom.

110

Kat. szam

Fehér
ajtoval
134204
134208
135201
135202
135203
135204
137206
137207
137208
137209
137205

Fehér
ajtoval

1341 44
134146
134148
135141
135142
135143
1351 44
137146
137147
137148
137149

137145

Fehér
ajtoval
1341 64
1341 66
134168
1351 61
135162
135163
1351 64
137166
137167
137168
137169
137165

Fiistszin(
atlatszo
ajtoval
134214
134218
135211
135212
135213
135214
137216
137217
137218
137219
137215

Fustszind
atlatszo
ajtoval
134154
134156
134158
135151
1 391 52
135153
135154
137156
137157
137158
137159

137155

Fistszind
atlatszo
ajtéval
134174
134176
134178
135171
135172
135173
135174
137176
137177
137178
137179
137175

Falon kiviili kiselosztok

Onkiolté: izzéhuzalos vizsgalatnak
ellendll 650 °C-ig

Modulok
Sorok szama | Modul |Magassag|Szélesség
széma |soronként kapacitds| (mm) (mm)

4 4 216 184
8 8 226 | 256
12 12 236 | 328
12 24 | 386 | 328
12 36 | 536 | 328
766 | 328
18 18 236 | 436
18 36 | 386 | 436
18 54 616 | 436
18 72 766 | 436
22 22 | 236 | 508

SR WON S, NWN = = —
N
N
~
oo

Siillyesztett kiselosztok

Vakolt falba szerelheto
Téglafalba betonfalba és egyéb vakolt
falba szerelhetd

Onkioltd: izzéhuzalos vizsgalatnak
ellenall 650 °C-ig

Modulok
Sorok szama | Modul |Magassag|Szélesség
széma |soronként|kapacités| (mm) (mm)

4 4 215 | 184
6 6 233 | 220
8 8 225 | 256
12 12 | 235 | 328
12 24 | 385 | 328
12 36 | 535 | 328
12 48 | 765 | 328
18 18 | 235 | 436
18 36 | 385 | 436
18 54 | 615 | 436
18 72 | 765 | 436

22 22 | 235 | 508

S RWONSRNWN = = =

Gipszkarton falba szerelheto

Gipszkarton, fa, és egyéb széraz
technoldgias falba szerlehetd
rogzitofilekkel

Onkioltd: izzéhuzalos vizsgalatnak
ellenall 850 °C-ig

Modulok
Sorok szadma | Modul |Magassag|Szélesség
szdma |soronként kapacitds| (mm) mm

4 4 215 | 184
6 6 233 | 200
8 8 225 | 256
12 12 235 | 328
12 24 | 385 | 328
12 36 | 535 | 328
765 | 328
18 18 235 | 436
18 36 | 385 | 436
18 54 615 | 436
18 72 765 | 436
22 22 | 235 | 508

SR WON S RNWN = = = o
N
N
~
oo

Mélység
(mm)

100
100
107
108
108
108
107
108
108
108
107

Mélység
[mm)

100
100
100
102
103
103
103
102
103
103
103

102

Mélység
(mm)
100
100
100
102
103
103
103
102
103
103
103
102

e@ D0 [0 I 100 e
G 4
3 o o
o
& - ol )
%%@ D0 D0 DT DO lL‘E q
& A 72
A
Geometriai méretek
Falon kiviili valtozatok (mm)
A B c D MELYSEG
1342 04/14 184 216 72 120 100
134208/18 256 226 150 120 100
135201/11 328 236 210 140 107
1352 02/12 328 386 210 290 108
135203/13 328 536 210 440 108
1352 04/14 328 766 210 600 108
137206/16 436 236 320 140 107
13720717 436 386 320 290 108
137208/18 436 616 320 470 108
13720919 436 766 320 620 108
137205/15 508 236 390 140 107
Siillyesztett valtozatok Geometriai méretek (mm|
A B c D
1341 44[54/64]74 184 215 146 205
1341 46/56/66/76 220 215 182 205
1341 48/58/68/78 256 225 218 215
135141/51/61/71 328 235 290 225
1351 42/52/62/72 328 385 290 375
1351 43/53/63/73 328 535 290 525
1351 44/54/64/74 328 765 290 675
1371 46/56/66/76 436 235 398 225
1371 47/57/67/77 436 385 398 375
1371 48/58/68/78 436 615 398 525
1371 49/59/69/79 436 765 398 675
1371 45/55/56/75 508 235 470 225
N elosztokapocs PE elosztokapocs
csavaros csavaros
Falon kiviili valtozatok
6-25mme| 18-16 1 18-10 14 g5 mme| 15-16 | 1.5-10
1342 04/14 2 2 2 2
134208/18 8 3 3 3
135201/11 5 5 5 5
135202/12 8 8 8 8
135203/13 12 12 12 12
1352 04/14 16 16 16 16
137205/15 - 8 8 - 8 8
137206/16 1 12 1 12
137207/17 1 21 1 21
137208/18 1 34 1 34
137209/19 1 34 1 34
N elosztokapocs PE elosztokapocs
Siillyesztett valtozatok csavaros csavaros
6-25 15-16 1.5-10 6-25 1.5-16 1.5-10
mm? m? mm? mm? mm? mm?
1341 44/54/64]74 2 2 2 2
1341 46/56/66/76 2 2 2 2
1341 48/58/68/78 3 3 3 3
1351 41/51/61/71 5 5 5 5
135142/52/62/72 8 8 8 8
1351 43/53/63/73 1 12 12 12
1351 44/54/64/74 - 16 16 - 16 16
1371 45/55/65/75 1 16 - 1 16 -
1371 46/56/66/76 1 12 1 12
137147/57/67/77 1 21 1 21
1371 48/58/68/78 1 34 1 34
1371 49/59/69/79 1 34 1 34




L1legrand

Szerelvénydobozok

gipszkarton falba, téglafalba és betonba siillyeszthet6 valtozatok

0819 41 081940

0801 21 080051 0800 211 0801 41
080023'-- 031301 0801 42

080103

40 mm 080101 080102

50 mm 080121 080122 080123

UNIVERZALIS DOBOZOK

080142 080143 080144

40 mm 080141 vagy vagy vagy

2x 0801 41 3x 080141 4x 080141

§ 50 mm 080151 2x 080151 3x 080151 4x 080151

<<

[

<

P : : : : :

8 60 mm 080161 © 2x080161 © 3x080161 © 4x 080161

Ll : : : : : : : :

031301 © o 2x031301 ©3x031301 © 4x031301

Atobb féréhelyes siillyesztédobozok belsé valaszfala az er6s- és gyengearama szerelvényezést kiloniti el.
Tovabbi részletek és dobozok, valamint kiegésziték a nagykatalégusunk Batibox oldalain talalhatok!

1 Szerelvények csavaros és kérmos rogzitéséhez kiegészits termékre van sziikség: 0 819 60.

12 Kormos rogzitésl szerelvényekhez. Nem sorolhatd!
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Lllegrand

Hagyomanyos mozgasérzékelos vilagitas kapcsolas

Id6zités és fényérzékenység manualis beallitasaval

0489 48 0489 45

Automatikus be- és iddzitett kikapcsolas.

Csom.

[IKEmEEER Mozgasérzékelds (IP41)

V|lag|tas kapcsolas

Alllthato fényérzékenység: 10 - 1275 lux
Allithaté id6zités: 10 mp - 10 perc

Fogyasztas készenléti izemmaddban: 0,75 W
Kapcsolt terhelés maximumok (tablazatban)
Nulla (N) vezetd bekotéssel

Védettség: IP41

Uzemi hémérséklet-tartomany: -5°C...+45°C
Tarolasi h6mérséklet-tartomany: -20°C...+70°C

Mozgasérzékeld (PIR)
almennyezetbe
Erzékelési teriilet: @8 m
— Javasolt rogzitési magassag: 2,5 m
Optimalis tavolsag 2 érzékeld kozott: 6 m

Kozvetlenil almennyezetbe szerelheté vagy 50 mm
mély Batibox siillyeszt6dobozba rogzithet6

Dobozos csomagolassal
Egyedi DIY csomagolassal

Mozgasérzékeld (PIR)

mennyezet feliiletére

Erzékelési teriilet: @8 m

Latészog: 360°

Javasolt rogzitési magassag: 2,5 m
Optimalis tavolsag 2 érzékels kozott: 6 m

Kozvetlentl mennyezetre rogzithetd

Dobozos csomagolassal
Egyedi DIY csomagolassal

Mozgasérzékels (PIR)
oldalfal feliiletére

Erzékelési tavolsag: 8 m
Latdszog: 140°
Javasolt rogzitési magassag: 2,5 m

Kozvetlenil oldalfalra szerelhet6

Dobozos csomagolassal
Egyedi DIY csomagolassal

B Bekotési abra (felflizhet6 érzékeldk):
Terhelhet6ségi adatok a tablazatban!

B Almennyezetbe épités méretei

112

aF @1 03..20mm

@65 mm

0697 40
(donthetd fejrész)

IKEREZER Mozgasérzékelss (IP55)

vilagitas kapcsolas

Mozgasérzékeld (PIR)

mennyezet/oldalfal feliiletére
dontott kialakitas (fix)

> Erzékelésitavolsag: 8 m
Latészog: 360°
Javasolt régzitési magassag: 2,5m
‘ /‘-’ Alllthato fényérzékenység: 10 - 1275 lux

Allithaté id6zités: 10 mp - 10 perc

Nulla (N] vezeté bekotéssel
Fogyasztas készenléti izemmaodban: 0,75 W
Kapcsolt terhelés maximumok (tablazatban)
Kozvetlenil oldalfalra vagy mennyezetre rogzithetd,
vagy kiegészitével (048972) sarokba szerelhetd.
Védettség: IP55
Uzemi hémérséklet-tartomany: -20°C...+45°C

Dobozos csomagolassal
Egyedi DIY csomagolassal

Mozgasérzékels (PIR)
mennyezet/oldalfal feliiletére
ddnthetd kialakitas (allithato fejrésszel)
Erzékelési tavolsag/teriilet: 12m /@8 m

Latészog: 360°
Javasolt rogzitési magassag: 1,7 m
Optimalis tavolsag 2 érzékeld kozott: 6 m

Allithato fényérzékenység: 1 - 1000 lux
Allithaté id6zités: 12 mp - 16 perc
Nulla (N] vezeté bekotéssel
Fogyasztas készenléti izemmaddban: 0,9 W
Kapcsolt terhelés maximumok (tablazatban)
Kozvetlenil oldalfalra vagy mennyezetre rogzithet6
Védettség: IP55
Uzemi hémérséklet-tartomany: -5°C...+45°C
O Sziirke
O Fehér

500 VA

500 VA

1000 W 500 VA 500 VA
1000 W 500 VA 500 VA
2000 W 2000 VA 2000 VA

5x (2 x36W)

5x(2x36W) 250 W 250 W
5x(2x36W) 250 W 250 W
5x(2x36W) 250 W 200 W




Lllegrand

Védettségi | Alkalmazasi
fokozat példak

Hagyomanyos mozgasérzékelos vilagitas kapcsolas
Kivalasztasi tablazat

Erzékelési
technolodgia

Erzékelési teriilet

) IP 41
25m = folyosd,
=% _ lépcsGhaz,
// ‘\\ 8m . . g:8m mellékhelyiség,
ﬂ ﬂ mélygarazs,
I I I I Stb
m: 4 2 0 2 4 -
IP 20
0489 48/49°
. [
mennyezetre: -08
N .
/‘\ ﬂ ﬂ haztartasi
.:‘I 2 a —r— 3 3 hely|ség'
pince,
132 kiltéri
0697 40 (szirke) 75 feLhasznélésok,
0 697 80 fener 5 \\‘ sto.
k\ 12m P
iR
W ] 2
lépcsdhaz,
‘ folyosd,
~y mellékhelyiség,
Ay \\\ 8m P40 | stb.
Mozgasérzékelds . B . . ( 10db
[PIR?kapcsolé max. 10
szerelvények mozg.e és
Nulla (N) vezetével 10 db nyoma4)
(részletek: 115.0ld.)
elészobak,
lépcs6haz,
° 2 folydso
N 8 Y650,
m IP 40 b elisd
Mozgasérzékelds \\\ ‘ : mellékhelyiség
[PIR?kapcsolé 0 4 6 J (max. 3 db
szerelvények mozg.é és
2 vezetékes 10 db nyom4)
(részletek: 114.0ld.)
o =
k\\\ 2.5m- folyosé,
lépcsGhaz,
8m P42 | mellékhelyiség,
// haztartasi
0489 42/45° ) N ( m: i helyiség, stb.
o haztartasi
k\\\ 2.5m helyiség,
° pince,
—_ gm PSS iiteeri
//‘\\ felhasznalasok,
0489 43/46° 050 5 stb.

* DIY, egyedi csomagolasban
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&

utomatikus

jar a kenyelem é

-

egy kapcsolo
manualis es automatikus
Uzemmoddal

tobb kapcsolo
a teljes lefedettseghez

. . .. PR
mozgaserzekeles
vilagitas vezerleés

megnovelt

terhelhetoseggel

bekapcsolas, idozités
fenyerzekeles

Specialis szerelvények

Passziv infravords (PIR) mozgasérzékelok (2 vezetékes)

0784 59A

7 213 35A

7529 70A
+ egyes keret

Automata vilagitas kapcsolas

Mozgasérzékelds (PIR) kapcsold

2 vezetékes [retrofit)

Hagyomanyos kapcsolék helyére tovabbi vezetékezés
nélkil is szerelhet6.

Vildgitas automatikus fel és id6zitett lekapcsolasara,
figyelembe véve a fényviszonyokat.

Bévithet6 (t5bb ponton torténd kapcsolas kialakitasahoz):
- valtéérintkezés nyomakkal [max. 10 db, max. 100m-es vezetékhossz),
- tovabbi, parhuzamosan kotstt mozgasérzékelds kapcsoloval
(minddsszesen 3db lehet,max. 50m -es vezetékhosszon,
de ekkor novekedni fog a minimalisan elvart terhelés értéke is)

Kétféle kivitel:
- automata m(ikddés (burkolat NEM megnyomhatd)
- automata mékodés + burkolat megnyomasaval manualisan:
BE = bekapcsolds (zold allapotjelzéssel)
(manudlis kikapcsolasig, vagy 4 ¢ra utan automatikusan)
AUTO = bekapcsolas mozgas észlelésénél (fényviszonyoktdl
figgben) és iddzitett kikapcsolas (nincs allapotjelzés)
Kl = érzékeld allanddsitott kikapcsolasa (piros allapotjelzéssel)
Miikodés jellemzdi:
Lefedettségi jellemzbk dbrazolasa: 113. oldal
Latoészog: 170°
Erzékelési tavolsag (max)
- keresztezg athaladas: 8m
- megkdzelités (szembgl): 4m
Eszlelési terllet maximalis szélessége: 6m
Javasolt rogzitési magassag: 1,2m

Allithaté megvilagitasi kiiszobszint: 5 ... 1275 lux (potenciométerrel)

(a bedllitott érték felett nem kapcsolja be a vilagitast a
. mozgas érzékelésénél sem)

Allithat6 id6zités: 5mp ... 30 perc (potenciométerrel)
Allithatd érzékelési tavolsag (érzékenység):

4 lépcsBben: 2; 4; 6; 8 m (a konfiguracid alatt nyomégombbal)
Beallithato lizemmadok (érzékeld konfiguraldsa nyomégombbal):
- (sarga LED villogas), egyérzékelds izemmod
- (z6ld LED villogas), tobbérzékelds tizemmad
- (kék LED villogas) , impulzus adé tGzemmdd

(lépcsbhazi automatakhoz a nyomégomb helyett)

Uzemi hémérséklet tartomany: +5...+35 °C

Villamos jellemzdk:

Névleges fesziiltség: 230 V~

Fogyasztas: 0,088 kWh /1000 h

Bekotdkapcsok
(tovabb flizhetd, csavaros, hizokengyeles, max. 2,5mm?):
2x fazis (L), 2x kapcsolt fazis (~)

Kapcsolt terhelés (LED) 6sszteljesitményének
2W...100W kozé kell esnie!

Minimalisan rakétendé terhelési értékek

- 1db mozgasérzékelds kapcsolonal: 2W

- 2db mozgasérzékelds kapcsolonal: 6W

- 3db mozgasérzékelds kapcsolénal: 10W

Figyelem: LED-es és kompakt fénycsoves
fényforrasoknal egy kompenzator modul
(kat.szam: 040149[];hasznélatéra lehet
sziikség, amely nem tartozéka a csomagnak.

@

M Vilagitas bekapcsolasa mozgasérzékeléssel vagy akar
manudlisan, nyomd(k) hasznalataval

L "L e
=T

NC

NC
=== 1

1
e

Opciondlis (kiterjesztett kapcsolas):
valtéérintkezds nyomok bekstése (max. 10db és max. 100m vezetékhossz)



Specialis szerelvények

Passziv infravords (PIR) mozgasérzékelok (3 vezetékes)

Lllegran

Specialis szerelvények

Kivalasztasi tablazat

d

7523 73A
+ egyes keret

0670 25A

0679 26A

Automata vilagitas kapcsolas

vezetdvel

pr

Mozgasérzékelds (PIR) kapcsolo

Nulla N) vezet6 bekotéssel (3 vezetékes)

Vilagitas automatikus fel és idézitett lekapcsolasara,
figyelembe véve a fényviszonyokat.

Bévithetd (tobb ponton torténd kapcsolas kialakitasahoz):

- NO nyomékkal [max. 10 db, max. 100m-es vezetékhossz),

- tovabbi azonos tipusi mozgasérzékelds kapcsold
(mindosszesen 10db lehet, max. 100m -es vezetékhosszon,
de ekkor névekszik a minimalisan elvart terhelés értéke is)

Vilagitas inditasanak lehetdségei:

- mozgas észlelésével automatikusan

- mozgasérzékeld burkolatat (Céliane) megnyomva manuélisan

- kiilsé nyom (NO) inditasaval

Miikodés jellemzai:

Lefedettségijellemzék abrazolasa: 113. oldal

Latészog: 170°

Erzékelési tavolsag (max)

- keresztez6 athaladas: 8m

- megkozelités (szembél): 4m

Eszlelési terilet maximalis szélessége: 6m

Javasolt rogzitési magassag: 1,2m

Allithaté megvilagitasi kiiszobszint: 5 ... 1275 lux [potenciométerrel)
Allithat6 iddzités: 5mp ... 30 perc (potenciometerrel)
Allithato érzékelési tavolsag (érzékenység):

4 lépcsBben: 2; 4; 6; 8 m (a konfiguracid alatt nyomégombbal)
Beallithato lizemmaédok (érzékeld konfiguraldsa nyomdégombbal:
- (sérga LED villogas), AUTO + beépitett nyomoval BE/KI (4lland¢)
- (z6ld LED villogas), AUTO + beépitett nyoméval BE/KI (idézitve)

Mozgasérzékelds (PIR) vilagitas kapcsolok (szerelvények)

@
@

manualis manualis
kapcsolasi kapcsolasi
manualis lehet6- manualis lehet6-
kapcsolasi séggel, kapcsolasi séggel,
lehetdség beépitett lehetdség beépitett
NELKUL nyomoéval NELKUL nyomoéval Szinvalaszték

Galea Life (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)

- | 775672A | 775673A | - | OFehér
Céliane
0670 26A T 0670 26A ™ - 0670 25A *'| mechanizmus
+ + + +
0682 99A | 0680 26A ™ - 068026A " | O Fehér burkolat
068599A 1| 0683 26A ™ - 068326A ™| O Titanium burk.
0679 99A ™M | 0679 26A™ - 0679 26A ™ | @ Grafit burkolat
Valena (mechanizmus burkolattal, keret nélkil)
- 7742 29A 7742 69A - []Fehér
- 7 741 29A 77461 69A - [JElefantcsont
Valena Life (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
752170A | 752172A | 752173A - []Fehér
752270A | 752272A | 752273A - [ Elefantcsont
752370A | 752372A | 752373A - CJ Aluminium
- - 7563 73A - B Fekete
InMatic Valena Life
7520 70A _ 752073A - Mechanizmus
+ + +
7 548 8B4A - 7548 84A . [1Fehér
7548 93A - 7548 93A - [JElefantcsont
7 548 94A - 7 54894A - CJAluminium

Valena Life (IP44) (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)

7521 77A

[]Fehér

)

Valena Allure (mechanizmus burkolattal, keret nélkul)

- (kék LED villogas], Slave (Master vezérléséhez, terhelés nélkil) 7527 70A - - - O Fehér
- (lila LED villogas), Master (csak ide keriil terhelés) 7528 70A - - - O Elefantcsont
Uzemi hémérséklet tartomany: +5...+35 °C 7529 70A - - - gAlumlmum
Villamos jellemzék: i i ) ) O (F;ek.ete h
Névleges fesziltség: 230 V~ B B yongynaz
Eg%?gli;as‘;s%lm kWh /1000 h SUNO (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
fazis (L), nullal[N], kapcsolt fazis (~), impulzus (B) - 7211 76A | 7211 77A - [JFehér
K_apgiglt terg%lggmr}wammumok: - 721376A | 721377A - O Aluminium
- izz6lampa: _ -
~ UED, kompakt fénycss: 500W 7214 76A 721477A M Fekete
- fényforrasok elektronikus elététtel: 1000VA p e
- fényforrasok ferromagneses eldtéttel: 1000VA SUNO (IP44) (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
7211 35A - - - []Fehér
7213 35A - - - DALuminium@
7214 35A - = = M Fekete
Niloé STEP (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
M Vilagitas bekapcsolasa mozgasérzékeléssel vagy akar 8 431 48A ™) _ 8631 49A ™) R []Fehér
manualisan, nyomo(k) hasznalataval 8 633 48A 1 S 863349A "™ - [ Aluminium
(mas kapcsolasok is rugalmasan kialakithatéak) 8635 48A 1 - 863549A 1™ - M Fekete
1=>10max./100m Niloé STEP (IP44) (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
e — 863T50A T - = - [TFehér
8 633 50A ") - - - DA[uminium@
(++) _ - -
Lenn e o N 8 63550A M Fekete
= 1 Niloé (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil)
= e = e e 1 7 645 83A - 7 645 82A - []Fehér
t T :r_ 7 646 83A - 7 646 82A - [JBézs
; -_-_-_ -_-_-_ Program Mosaic (2M mechanizmus burkolattal)
L] sl -~ -~ ,
= 3 3 3 078458A 078459A | 078454A - [1Fehér,
- L. - j
=] IS =] 0792 47A - 0792 58A - O Aluminium
o ot ot 079158LA - 0 791 54LA - |MFekete
max. 10 db max. 10 db max. 10 db X R ‘-
max. 100m max. 100m max. 100m Plexo (mechanizmus burkolattal, keret nélkiil) (

Opciondlis (kiterjesztett kapcsolas):
nyomok bekotése

0695 20LA

0695 22LA

[]Fehér/sziirke

(*) -2025.végéig elérhetd a készlet erejéig
[**) - készletszinttdl fiiggden az A" végz6désii kataldgus szamok
lecserélése megkezdddott .B” végzédésliekre (mliszaki tartalom nem valtozott)
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Lllegrand

Hagyomanyos szerelvények

okosotthon vezérlések inditasahoz hasznalhaté hagyomanyos kapcsolok, nyomok

%
2 (] (2]
Termékképek 2 _%’ 2 =§ : =§ : Kapcsolécsaladok
kapcsolocsaladonkeént g :_,é s 2‘?_ E ; E ; és szinek
£z | $= 22 | g2 22 | $2%
g2 g2 £3 g3 g2 | g5¢2
752106 752108 - - 752111 752118 [JFehér
7522 06 752208 - - 752211 752218 [JElefantcsont
752306 752308 - - 752311 752318 I Aluminium
756316 756318 - - 756311 756318 M Fekete
Valena Allure
- - - - - - O Fehér
- - - - - - O Elefantcsont
- - - - - - O Aluminium
- - - - - - @ Fekete
- - - - - - O Gydngyhaz
In’Matic (Valena Life/Allure)
752006 752008 - - 7520 11 752018 Mechanizmus
+ + + + +
7 550 00 7 550 20 - - 7550 00 7550 20 [JV.L. fehér billenty(
7 550 01 7 550 21 - - 755001 7550 21 [JV.L. elefantcsont billenty
7 550 02 7 550 22 - - 7 550 02 7550 22 [CJV.L. aluminium billentyd
7 560 02 7 560 22 - - 7560 02 7560 22 B V.L. fekete billentyd
vagy
755005 755025 - - 7 550 05 7550 25 OV.A. fehér billentyd
7 550 06 7 550 26 - - 7 550 06 7550 26 OVA. elefantcsont billenty(
7550 07 7550 27 - - 7550 07 7550 27 OV.A. aluminium billenty(
7 550 08 7550 28 - - 7 550 08 7550 28 @ VA fekete billenty(
7550 09 7550 29 - - 7550 09 755029 || OV.A. gydngyhaz billenty(
Céliane
067001 2x 067001 067032 - 067031 2x 067031 || Mechanizmus
+080251 | +080251 +080251 - +080251 | +080251 || Rogzitéperem
+ + + + +
068001 068002 068001 - 068001 068002 O Fehér billenty(
068301 068302 068301 - 068301 068302 O Titanium billentyd
067901 067902 067901 - 067901 067902 @ Grafit billenty(
Program Mosaic
278001L | 2x278001L 077030L | 2x077030L || [JFehér, 1 modul
2780 11L - 0770 40L - [JFehér, 2 modul
721106 721108 721109 721117 - - [JFehér
721306 721308 721309 721317 - - I Aluminium
721406 721408 721409 721417 - - M Fekete
863106 863108 863109 863112 - - [JFehér
863306 863308 863309 863312 - - LI Aluminium
863506 863508 863509 863512 - - M Fekete
A diszitékeret kolon rendelhetd a kivant szinben és sorolasban. (*] felhasznalhatd: okos moduléris kontaktorhoz

(**) felhasznalhaté: okos kapcsolékhoz, mikromodulokhoz,
116 moduléaris impulzus reléhez és vezérléreléhez.



Hagyomanyos szerelvények

okos szerelvényekkel sorolhatd, tavvezérelhet6 relémodullal kapcsolhato és feliigyelhetd dugaljak, USB toltok

Lllegrand

3
. . g a
- '2 = - T - N
Ee< 5g% B X scsala
5% 3 S 3 =R 3 . . . Kapcsolocsaladok
Sa XN SeN e’ =< =0 YY) iy és szinek
5% 52 % §E3 5 2 82 8z 85
3G 2 5L S8 e 52 53 e
s 8.0 LESS 8= 82 3= 8=
L8 | 4¥ESS | ¥523% | 953 | 2%F | 2tF | etz
R A & 8Es = SeR 52l Ser 528
7531 24 753120 753135 753112 753107 753106 753155 [JFehér
7532 24 753220 753235 753212 753207 753206 753255 [J Elefantcsont
7 533 24 753320 753335 753312 753307 753306 7533 55 [J Aluminium
- 7563 20 7563 35 756312 7563 07 7 563 06 7 563 55 M Fekete
Valena Allure
- - - 7 549 95 7 553 45 7 549 65 7 555 06 O Fehér
- - - 7 549 96 7 553 46 7 549 66 7 55507 O Elefantcsont
- - - 7 549 97 7 553 47 7 549 67 7 55508 O Aluminium
- - - 7 549 98 - 7 549 68 7 55509 @ Fekete
- - - 7 549 99 - 7 549 69 755510 O Gyéngyhaz

In’Matic (Valena Life/Allure)

7530 24 7530 20 - - - - - Mechanizmus

+ + +
7552 00 755200 - - - - - [JV.L. fehér burkolat
7552 01 755201 - - - - - [JV.L. elefantcsont burkolat
7552 02 7552 02 - - - - - [JV.L. aluminium burkolat
7569 72 7569 72 - - - - - B V.L. fekete burkolat
7552 05 7552 05 - - - - - OV.A. fehér burkolat
7552 06 755206 - - - - - OV.A. elefantcsont burkolat
7552 07 7552 07 - - - - - OV.A. aluminium burkolat
755208 7552 08 - - - - - @ V.A. fekete burkolat
7 552 09 7552 09 - - - - - OV.A. gyéngyhaz burkolat

Céliane

067161 067153 - 067462 0674 66 0674 65 - Mechanizmus
+0802 51 +080251 - +0802 51 +0802 51 +080251 - Rogzitéperem (csavaros)
+ + - + + + +
068131 068131 - 068256 068256 068256 - O Fehér burkolat
068431 0684 31 - 068556 068556 068556 - O Titanium burkolat
0679 31 0679 31 - 0679 56 0679 56 067956 - @ Grafit burkolat

Program Mosaic

- - - 0776 60L 0776 80L 0776 70L - LIFehér, 1 modul
077210 077211 - [csak 12 W-os) 077590 077592 077585L LI Fehér, 2 modul
7211 24 721120 721129 - 721131 721130 - L1Fehér
7213 24 721320 721329 - 721331 721330 - L Aluminium
7214 24 721420 721429 - 721431 721430 - M Fekete
8 631 21 863120 863126 - 863139 863140 - [JFehér
8633 21 8633 20 8633 26 - 863339 8 633 40 - I Aluminium
8 635 21 863520 8635 26 - 863539 863540 - M Fekete

A diszitékeret kolon rendelhetd a kivant szinben és sorolasban.

(*] felugyelhetd és kapcsolhatd: okos relé modullal,

okos BE/KI mikromodullal
okos moduléris kontaktorral

1"

~
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Végpont kivalasztasi tablazat

gyengearamu szerelvények

- (8) Valena Valena o Niloé
Program Mosaic Life Allure Céliane SUNO STEP
kivalasztasi Poct Poct el
téblézat G i + e +
oy e | B
1?\2351 anitng Fehér Fehér Fehér Fehér Fehér
cat.3 1xRJ11 0787 30 0787 31 753138 3038 | DETSIONL | 7211 60 -
7521 4
Gatse | e | e - S04 51 + 078730 - - - -
: +076551
7521 4
Cat.3+ 1xRJ11+ 078730
cats | YTP | 1 xRus5 - +0765 61 o 78T - - 721160 843156
Informatikai csatlakozoaljzatok Cat 5e
076554
0765 97 7530 40
1 x RJ45 076551 0 705 b1 7531 40 K - 721150 863159
utep 0 786 20
2x 0 765 51 7530 41
Cat.5e 2 x RJ45 - 0765 ot 7531 41 L7 95 - 721151 863160
076555
1x RJ45 0765 52 0765 983 753153 - - - 863157
FTP 0786 219
2 x RJ45 - 2x 0 765 52 7531 54 - - - 863158
076564
0765 92 .
0765 61 ol 7530 42 0673 44
Ut 1x RJ45 0728 8101 8;32 gglzl 7531 42 Joeerts | eoes2 ey 721152 863163
0765 03
2x 0765 61 753043 | 2x0673 440
2 x RJ45 - 0708 7531 43 Jrmeays | Loesanam 721153 8631 64
0765 65
0765 22
0765 23 .
076562 o 7521 44 i 067345 i
Caté | prp | | XRIS 0765820 | 768920 || L 07655 +0682510) 863161
0765 05
0784 23
2x 0765 62 7521 4 2x 0673 45
2xRJ&S - 0765064 || +2x0765 62 - +068252 " - 863162
0765 66
0765 63 0765 932 7530 46 067396
e 1x RJ45 @ 0765 830 832283{2 7531 46 S75e4 15 - 0282 51 721156 863165
753047 | 2x0673 96"
2 x RJ45 - 2x 0 765 63 7531 47 comeaas | o eaana 721157 863166
D d 020d 0 oJA
076574
0765 261
1x RJ45 076571 0765 277 TR TR - 721154 8 631 67
uTpP 0765 094 + +
0765 909
7530 45 7530 45
2 x RJ45 - 2x 0765 71 e 50 L7t e - 721155 863168
1 x RJ45 - - - - - N -
Cat.6A FTP 2 x RJ45 - - - - - - -
0765 76
0765 24 .
0 765 257 7530 48 0673 46"
e 1 x RJ45 @ 076573 0765 990 7531 48 Jrmeans | voesaon 721158 863169
0765 08
0786 285
753049 | 2x 0673461
2 x RJ45 - 2x 0 765 73 7531 49 Joeeras | o eerna 721159 863170
0] 0Z03 ato
7521 4
2xLC - 078618 Jorse s - - - -
*)
2 x SC/APC J% . 078614 753130 . A I PR 863171
7521 4
2xSC - 078617 N - - - -
7521 4
2xST - 078616 J0r8e s - - - -
(1) - antibakterilis; (2) - 90°; (3) - reteszelt aljzat; A cikkszamok a keretet nem tartalmazzak.
(4) - 45°-0s aljzat; (5) - hatso csatlakozo; Keretekrél tovabbi részleteket a kdvetkezd oldalakon talal.
118 (6) - z6ld szin(i fedéllel; (7) - narancs szindi fedéllel

[*] - 2025-ig elérhetd a készlet erejéig




Lllegrand

Végpont kivalasztasi tablazat

gyengearamu szerelvények

. Valena Valena T
Program Mosaic Life Allure Céliane SUNO
kivalasztasi —
tablazat )
Feheér Fehér . . ,
1 modul 2 modul Feheér Fehér Fehér
Bekotd- 0673521
USB 2.0 kapcsos 0787 61 B ) ) +068253" B B
7530 82 7530 82 0673720
USB3.0 |PlugPlay ! 0787 46 - +754750 | +754755 | +068253" - -
D-SUB adatatviteli csatlakozoaljzatok
g7
7521 b
SUB-D9 078765 JoR - - - -
Audio- és video csatlakozoaljzatok
T 0673771
HDMI2.0 |Plug&Play 078778 | 0789 79L 753175 755165 | Sore, o | 721149 -
DisplayPort | Plug&Play 0787 91 - - - - - -
Bekotd- 7521 b 067316
HD15 kapcsos - 078757 +078757 - +068215" - -
Plug&Play 078777 - - - - - -
Bekoto-
HD15 + kapcsos - 078774 - ) - - -
3,5 mm Jack Q]
Plug&Play - . - - 0 k% 10t - -
Bekotd- o | 078764 i ] ] 0673181 i i
3,5mm Jack | _Kapcsos | @ l 0787 73" +068217
Plug&Play ' 078779 - - - - - -
Bekoté-
. Repeaos 0787 53 - - - - - -
Plug&Play 0787 47 - - - - - -
753075 753075 0673351
3xRCA 0787 54 - +7 547 20 +754725 | +068235" - -
anya - 0787 55 - - - - -
XLR
apa - 078756 - - - - -
— 7521 4
4 polusu Speakon - 0787 60 +0787 60 - - - -
_a 753072 06731110
Hangszéré Mono ’r'i 0787 50 0787 51 753172 Jretn | ORI | 121192 863185
Y S (*)
csatlakozé | o\ e | NS - 20787 50 753178 Jp30T8 | x0ETAl : 8 63186
V9,5 mm - - 7531 61 el - 721165 | 8631720
Atmené 7530 71 753071
TV-SAT (14 dB) - - + 754820 | +754825 - - -
(*)
TV-R-SAT - . 7531 65 S | SEITE L | 121168 863178
(*)
TV 9,5mm 078793 0787 82 753151 JRSOPL | BEISENL | 7211 e 8631 74
(*)
V.F 0787 90 0787 80 SR8 | TR | SRR | 72163 863175
Csillag- =
TV-SAT pontos 0787 95 - JsT | T | S | e 863183
(1.5dB) 753052 | 0673887
TV-R-SAT ; 0787 86 753152 JP0SE | DSTs L | 121167 8 63180
(*)
TV-R-SAT-SAT - 0787 94 - - S| 121170 863182
V9,5 mm - - 753160 | [JR3080 - 721166 | 863173
i Végzaré 7530 59 7530 59
TV-SAT (10 dB) - - +754820 | +754825 - - -
(*)
TV-R-SAT - - 753164 | [JP300A | BEISTAL | 721169 | 863179
(1) - Forrasztassal bekéthetd mechanizmus A cikkszamok a keretet nem tartalmazzak.
[*) - 2025. végéig elérhetd a készlet erejéig Keretekrél tovabbi részleteket a kovetkezd oldalakon talal.
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Lllegrand

Céliane keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

Fiiggoleges
vagy
vizszintes
sorolas

b

066631+080251

Fényes fehér @ |

1066632+2x080251

71 mm osztastavolsag

066633 +3x080251

b 1-es rogzitokeret

066634 +4x080251

067001 és 067031

kat. szamhoz

i
0

1 modul

0 686 307
+080250

: 067355,
©067086,0674 12,0671 59,5
- x067001/31,067133/34

4/5 modul

066635+ 080252

Kvarc 066611 +080251

1066612+2x080251

066613 +3x 080251

066614 +4x080251

Fekete lakk 066681+080251 ;066682+2x080251§066683+3x080251é 066684 +4x080251 - -

Elefantcsont /::h/ | 066621+080251 ;0666 22 +2x0802 51; 066623 +3x080251 066624 +4x080251 - -
N H H H

Sziirke gyongy 066601+080251 5066602+2x080251§066603+3x080251; 066604 +4x080251 - -

Krétafehér 066701 +080251 §066702+2x080251§066703+3x080251% 066704 +4x080251 - 066705 + 080252
Pader bordo 066751 +080251 §066752+2x080251§066753+3x080251% 066754 +4x080251 - -
Puder rézsa 066761 +080251 §066762+2x080251§066763+3x080251% 0667 64 +4x080251 - -
Agyag 066711 +080251 §066712+2x080251§066713+3x080251% 066714 +4x080251 - 066715+ 0802 52
Homokké 066721+080251 §066722+2x080251§066723+3x080251% 066724 +4x080251 - 066725 +080252
Kékessziirke 0667 31+080251 §066732+2x080251§ 066733 +3x080251 066734 +4x080251 - 066735 +080252

Bazalt 0667 41+080251

1066742+2x080251

066743 +3x080251

0667 44 +4x080251

0667 45 +080252

069001 +080251

Antimikrobialis @ |

IP 44 - Fehér

@ | 069071+080251

1069002 +2x 080251

069072+2x080251§

10649003 +3x080251

Titan 068901 +080251 %068902+2x080251§068903+3x080251% 068904 +4x080251 23889020053] 0689 05 + 0802 52
Aluminium 0689 21+080251 %068922+2x080251§068923+3x080251% 0689 24 +4x 080251 - 0689 25 + 0802 52
Wolfram 068971 +080251 %068972+2x080251§068973+3x080251% 0689 74 +4x080251 - 0689 75 +0802 52
Karbon 068981 +080251 %068982+2x080251§068983+3x080251% 0689 84 + 4 x 080251 - §068985“]+080252
Tintakék 068781 +080251 %068782+2x080251§068783+3x080251% 068784+ 4x080251 - -

Sargaréz 0687 91 + 0 802 51 %068792+2x080251§068793+3x080251% 0687 94 + 4x 080251 - -

Pezsgd 068991 +080251 50689 92+2x080251§ 068993 +3x080251 0689 94 +4x080251 - 0690 75"+ 0 802 52
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Céliane keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

Lllegrand

Fiiggoleges =
o ]
vizszintes &’

71 mm osztastavolsag

067355,067086,067412,067159,5
x067001/31,0 671 33/34

sorolas (j
2 db 1-es rogzitékeret 3 db 1-es rogzitékeret 4 db 1-es rogzitdkeret 4/5 modul
TERMESZETES ANYAGOK

Rozsadmen- | /
tes acél

069101+ 080251

069102 +2x080251

069103 +3x080251

069104 +4x080251

069105+ 080252

Vilagos Nikkel@ 069111+080251 069112 +2x080251 069113 +3x 080251 069114 + 4 x 0 802 51 069115 + 0802 52
Fényes bronz 069131+080251 069132+ 2x 080251 069133 +3x080251 069134 + 4 x 080251 0691 35" + 0 802 52
Fehér télgy 069051+ 080251 069052 +2x 080251 069053 + 3 x 0802 51 0690 54 + 4 x 0 802 51 0690 55" + 0 802 52
‘:i?:gﬁ' 069201 +080251 069202 +2x080251 069203 +3x 080251 0692 04 + 4 x 0 802 51 0692 05" + 0 802 52
Juhar = N 069211 +0802 51 069212 +2x 080251 069213 +3x 080251 0692 14 + 4 x 0 802 51 0692 15" + 0 802 52
Mahagéni @ 069221+080251 069222 +2x 080251 069223 +3x 080251 0692 24 + 4 x 0 802 51 0692 25" + 0 802 52
Ez'r‘g'n@a] @ 0690 11 +0 802 51 069012 +2x 080251 069013 +3 x 0 802 51 0690 14 + 4 x 0 802 51 0690 15" + 0 802 52
Eﬁ'ﬁ?;ﬁ@m 069021 +0 802 51 069022 +2x 080251 0690 23 +3 x 0 802 51 0690 24 + 4 x 0 802 51 0690 25" + 0 802 52
Porcelan @ ; 069351+080251 069352 +2x080251 069353 +3x 080251 - 0693 55" + 0 802 52
)

Sétét pala @ 069371+080251 069372 +2x080251 069373 +3x080251 - 0693 75'" + 0 802 52
Fehériiveg @ 069311+080251 069312 +2x080251 069313 +3x 080251 0693 14 + 4 x 0 802 51 0693 15" + 0 802 52
Feketeiiveg 069301 + 080251 0693 02+2x 080251 069303 +3 x 080251 0693 04 + 4 x 0 802 51 0693 05" + 0 802 52
I“j'e‘;r hatas @i 069121+ 080251 069122 +2x080251 069123 +3x080251 069124 + 4 x 080251 0691 25" + 0 802 52
Pixel bér | 069451+080251 069452 +2x 080251 069453 +3 x 080251 - -
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Lllegrand

Valena Life keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

Ugyanaz a termék vizszintes és fliggbleges keretként is hasznalhaté

d
g |2
m

J0 o

Fehér D 754001 7540 02 7540 03 7 540 04 7540 05 7 540 06 7542 21 7542 22
Fehér cimketartoval (csak vizszintes) D 7540 11 754012 754013 - - - - -
Fehér IP 44 csapofedéltel [] 754021 - - - - - - -
Fehér- Krom D 7540 31 754032 754033 7540 34 754035 - - -
Elefantcsont D 7540 41 7540 42 7540 43 7 540 44 7540 45 7540 46 7542 31 7542 32
Elefantcsont cimketartéval [] 7540851 | 756052 | 75053 - - - - -
Elefantcsont- Arany D 7540 61 7540 62 7540 63 7 540 64 7540 65 S S S
Terrakotta . 754071 754072 754073 7540 74 754075 - - -
Limezold - 7540 81 7540 82 7540 83 7 540 84 7540 85 - - -
Adriakék . 7540 91 7540 92 7540 93 7 540 94 7540 95 - - -
Matt Fekete - 7542 51 7542 52 7542 53 7542 54 7542 55 = 7542 61 ©
Aluminium 7541 31 754132 754133 7541 34 754135 7541 36 7542 41 7542 42
Grafit - 7542 71 7542 72 7542 73 7542 74 7542 75 - - -
Gydngyhaz l:] 7541 41 7541 42 7541 43 7 541 44 7541 45 - - -
Inox dekor ‘;} 754151 754152 7541 53 7541 54 754155 = = =
Réz dekor . 7541 61 7541 62 7541 63 7541 64 7541 65 - - -
Wenge dekor - 754171 754172 754173 7541 74 754175 - - -
Bambusz dekor - 754181 754182 754183 7541 84 754185 - - -
jewesoorozoc | ||| [ [ | | |
Kiemelddoboz Fehér D 7541 91 754192 - - - - - -
Kiemelddoboz Elefantcsont D 7542 01 7542 02 = = = S = S
Kiemel6doboz Aluminium 7542 11 754212 - - - - - -
Kiemel6doboz Fekete - 7 540 66 7540 67 - - - - - -
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Valena Allure keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

L1legrand

Ugyanaz a termék vizszintes és fliggdleges keretként is hasznalhatd

Elefantcsont

Arany dekor

Jégfehér

Dié

Fehériiveg

Kiemelédoboz Aluminium

0

)
e

=~ A
X | &

o0m

@00

754311

7543 51

754401

754421

7544 61

7555 41

755551

755571

754312

754352

754402

754422

7544 62

7555 42

755552

755572

754313

754353

754403

7544 23

7544 63

7555 43

7543 14

7543 54

7544 04

7544 24

7544 64

7555 44

754315

754355

7544 05

7544 25

7544 65

7555 45

754316

Matt Fekete

754406

Kiemelédoboz Fehér
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Lllegrand
SUNO keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

Ugyanaz a termék vizszintes és figgéleges keretként is hasznalhaté

KERETEK

Egyes Egyes IP 44 Kettes Harmas Négyes Otos

SZINEK

e sle el

QFehér 721501 - 721502 721503 7215 04 721505

() Fehér 1P 44 - [ A RV LR - - - -

() Auminium 721511 - 721512 721513 721514 721515

() Awminium IP 44 - CT2a34 - - - -

@ rekete 721521 - 721522 721523 7215 24 721525

@ rekete 1P 44 - L 72144 - - - -

() Homok 721531 - 721532 721533 721534 721535

() sziirke 7215 41 - 7215 42 721543 7215 4é 7215 45

@ sitét sziirke 7215 51 - 721552 721553 7215 54 721555

© csiszolt Aluminium 7215 61 - 7215 62 7215 63 7215 b4 7215 65

@ Fekete Mintas 721571 - 721572 721573 7215 74 721575

: Kompatibilis az 6sszes SUNO™ keret nélkili mechanizmussal - IP 44 /1K 04 - UV 4ll6
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Niloé STEP keretek

hagyomanyos és okos szerelvényekre

Lllegrand

Ugyanaz a termék vizszintes és fliggéleges keretként is hasznalhaté

KERETEK

Egyes keret

Kettes keret

Harmas keret

Négyes keret

Otos keret

]
Gl 0
SZINEK - g ﬁ
0 0
¥ 0 |5
g J
= 8.
—
() Fehér 863191 863192 863193 8 631 94 863195
() Fehér 1P 44 863196 - ; ) .
O Awminium 863391 863392 863393 863394 8633 95
() Aluminium IP 44 863396 - _ i i
@ crafit sziirke 8634 91 8 634 92 863493 8 634 94 8 634 95
@ crafitsziirke IP 44 8 634 96 - - ] )
@ Fekete 863591 863592 863593 8 635 94 8635 95
@ rekete 1P 44 863596 - _ i i
@ vitagos tiirkiz 863091 8 630 92 863093 8 630 94 8 630 95
@ Puder rézsaszin 863291 863292 863293 8 632 94 863295
() 6yéngyhaz 863691 8636 92 863693 8636 94 8 636 95
@ sstétsziirke 863791 8 63792 863793 8637 94 8637 95
Csiszolt aluminium 863891 8638 92 863893 8 638 94 8 638 95
@ csiszolt titanium 8639 91 8639 92 863993 8 639 94 8639 95
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Lllegrand

,With Netatmo” okosotthon rendszer informacio forrasok

WW Frissitett tartalmak, kataldgusok letoltéséhez
legrand.hu latogasson el weboldalunkra:
www.legrand.hu/okosotthon

- Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
! angol nyelven az alabbi linken érhet6 el:
L gna.legrand.com

Csoportos, akar kihelyezett kivitelezdi
tovabbképzésekre az aldbbi linken tud jelentkezni:
L ) legrand.hu/oktatasok

4+ Kivalasztasi tablazatok segitenek a
+ + termékek gyors Gsszeirasaban
28. oldaltol ,,with Netatmo” termékek

Bemutatd filmeket, tutorial videdkat a
Youtube csatornankon érhet el:
l ) https://www.youtube.com/user/legrandhungary

|!&/j- Projekt arajanlatok kéréséhez keresse az

értékesit6 és a miszaki szaktanacsadd kollégakat

legrand.hu/muszaki-segitsegkeres

Z b 5 —/
I N Fo RMACIO : / MUszaki segitség, jotallas és reklamacids tgyintézés

ol
( ]

cim: 6601 Szentes Pf. 10
telefon: +36 20 527 8835
email: vevoszolgalat@legrand.com

126



Katalogusszam lista

Okos termeékek

Lllegrand

Katalégus-

Katalégus-

Katalégus-

Katalégus-

Katalégus-

e Oldalszam e Oldalszam e Oldalszam e Oldalszam S Oldalszam
0401 49 39 41 43 63
0490 38 76 36L 7 22470 89 65 44 45

39 76 73L 67 71 40 90A 45 52 40
40 76 741 66 72 39 91 63 53 39
0648 20 35 75L 39 73 60 94 49 8 638 00 35
27 35 76L 40 74 60 96 35 01 65
28 35 77L 50 75 65 7 527 50 73 02 b4
30 49 83L 67 76 b4 54 73 04 65
37 49 84L b6 77 65 66 40 06 60
38 49 87L 50 78 45 68 65 08 60
40 51 941 b6 79 63 84A 39 20 49
47 53 95L 39 80 49 85 60 32 41
51 53 96L 40 82 41 86 b4 43 63
63 53 97L 50 7 52150 73 87 60 4L 45
72 b4 0770 26L 67 52 73 88 41 52 40
721 67 53L 66 54 73 89 65 53 39
73 b4 541 66 b6 40 90A 45 NA-DTG-PRO 92
73L 67 55L 67 68 65 91 63 NA-NAV-PRO 81
74 b4 56L 67 83 b4 94 49 NA-NCO-PRO 93
75 62 57L 67 84A 39 96 35 NA-NHC-EC 85
79 53 0777 01LA 39 85 60 7 528 50 73 NA-NIMOT-WW 86
82 53 02LA 41 86 b4 54 73 NA-NIS01-PRO 92
83 53 06LA 45 87 60 66 40 NA-NOC-PRO 90
84 65 08LA 40 88 41 68 65 NA-NOC-S-PRO 90
84L 67 09LA 65 89 65 84A 39 NA-NOC-S-W-PRO 90
85 65 10L b4 90A 45 85 60 NA-NRGO1-WW 87
85L 67 13L 49 91 63 86 b4 NA-NRS-WW 87
86 65 15LA b4 94 49 87 60 NA-NSA-PRO 93
88 42 18LA 65 96 35 88 41 NA-NSC-PRO 91
91A 39 23LA 60 7 522 50 73 89 65 NA-NSK-IND-WW 91
92 41 24LA 60 54 73 90A 45 NA-NTH-PRO 79
93 60 33L 35 b6 40 91 63 NA-NVP-PRO 81
94 60 L6LA 63 68 65 94 49 NA-NWAO1-WW 87
96A 45 77L 73 84A 39 96 35 NA-NWMO1-WW 87
97 63 199100 37 85 60 7529 50 73 NA-NWSQ01-EU 86
98 53 1993 06 72 86 b4 b6 40 NA-OTH-PRO 79
99 42 07 72 87 60 68 65
067627 73 08 72 88 41 84A 39
46 63 09 72 89 65 85 60
4L6L 67 20 72 90A 45 86 b4
47 63 21 72 91 63 87 60
471 67 22 72 94 49 88 41
94 61 23 72 96 35 89 65
95 65 BT-363915 95 7 523 50 73 90A 45
96 47 BT-363926 95 54 73 91 63
97 46 BT-364614 95 66 40 94 49
0677 21A 39 4120 08 70 68 65 96 35
22 41 15 70 83 b4 7 563 66 40
23 60 412170 43 84A 39 68 65
23L 66 71 54 85 60 83 b4
24 60 72 69 86 b4 84A 39
241 66 73 55 87 60 85 60
26A 45 75 71 88 41 86 b4
55 65 81 36 89 65 87 60
55L 67 4149 15 71 90A 45 88 41
56 65 16 71 91 63 89 65
56L 67 5742 00 52 94 49 90A 45
57 65 722170 35 96 35 91 63
b4l 67 71 40 7 525 50 73 94 49
67 b4 72 39 54 73 96 35
68 b4 73 60 66 40 8 636 00 35
69 b4 74 60 68 65 01 65
69L 67 75 65 84A 39 02 b4
71A 39 76 b4 85 60 04 65
72 41 77 65 86 b4 06 60
73 60 78 45 87 60 08 60
73L b6 79 63 88 41 20 49
74 60 80 49 89 65 32 41
741 66 82 41 90A 45 43 63
76A 45 722370 35 91 63 [A 45
77 73 71 40 94 49 52 40
78 73 72 39 96 35 53 39
79L b6 73 60 7 526 50 73 8 637 00 35
80L b6 74 60 54 73 01 65
85L 67 75 65 66 40 02 b4
86L 67 76 b4 68 65 04 65
97 40 77 65 84A 39 06 60
98 40 78 45 85 60 08 60
99 40 79 63 86 b4 20 49
0698 19L b6 80 49 87 60 32 41
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KOVESSEN
BENNUNKET

Legrand Partner Klub

youtube.com/legrandhungary
_-E facebook.com/legrandmagyarorszag >
7%

(p pinterest.com/legrandgroup

instagram.com/legrandnews

Lllegrand’

Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi Gt 6/B
Tel: +36 1/505 8510

Azonosité: wN.SHC-25-002
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