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RAD NILOE SA INOVUJE.

Instalacia je este jednoduchsia!

SPINACE

Ukoncenie montaZe bez potreby pouzitia nastrojov. Ergonomickejsi tvar mechanizmu ulahéujuci instalaciu.

ZASUVKY

VIACNASOBNA MONTAZ

- 9 - Pri viacnasobnej in&talacii
moZno lahko a dokonale
spojit montazne dosky.




Automatické svorky na mechanizmaoch spinacov.
Rychla a jednoducha montaz. Vacsie uvoltiovacie
tlacidld na jednoduchsiu manipulaciu.

Pevna izolovana plasticka montazna doska. Nové rozperky
odolnejsie proti tahu.

Zasuvky pripravené na pripojenie: dodavané s otvorenymi
skrutkovymi svorkarni na rychlu montaz.

L legrand’

Spinace mozu byt jednoducho podsvietené
pridanim LED.

Ochrana IP2X pre absolitne bezpeé¢ni montaz.

0



RAD NILOE SA INOVUJE.
Mame riesenie
pre kazdy vas projekt!

Zasuvka 2 x 2P + & Datova zasuvka RJ 45 Dvojitd USB nakijacka

Tlacidlo s orientacnym osvetlenim Ovladanie roliet Dvojity spinac
(svietiaci bod na krytke)

NEZABUDAME NA...

JEDNOTLIVO
BALENE PRODUKTY

Balenie ochrafiuje
produkt pocas celého

transportu aZ po rmontaz
na stenu.

ECO
PRODUKT

ZniZenie negativiieho vplyvu
na Zivotné prostredie vdaka
optirnalizacii balenia

a technolégii oznacovania.




L legrand’

4 FAREBNE VYHOTOVENIA

Biela Bézova

Cervena

FARBY KRYTIEK MECHANIZMU

Biely alebo bézovy leskly povrch

vkusne dopliia vybrané rérmiky.



Niloe™

spinace, tlacidla a stmievace

Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.

Bal.

88

10
10

10
10

Obie. | Spinace — 10 AX - 250 V~

Mo&Zu byt upravené na podsvietenu verziu dopinenim
signalky obj. €. 7 645 21 (okrem striedavého prepinaca
€. 6 IP 44 a krizového prepinaca €. 7)

Spinac ¢. 1

Automatické svorky

764500 (O Biela
7 646 00 Bézova

Sériovy spinac €. 5

Automatické svorky
<A (O Biela

i Bézova

7 645 06
7 646 06

Striedavy prepinac €. 6
Automatické svorky
(O Biela

Bézova

764501
7646 01

Dvojity striedavy prepinac (5B)

~ Automatické svorky
764502
764602

Automatické svorky

764504 (O Biela
764604 Bézova

Striedavy prepinaé €. 6-10 AX
+ tlacidlo NO-NC 6 A — 250 V~.

Automatické svorky

7 645 (O Biela
764609 Bézova

Dvojpolovy spinaé — 10 A — 250 V.
Automatické svorky

764517 O Biela
7 64617 @ Bézova

Bal.

—

—

PR

Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.

obi.e.  Tladidla NO-NC —6 A — 250 V.

Automatické svorky
Mo&Zu byt upravené na podsvietenu verziu doplnenim
signalky obj. &. 7 645 21
(okrem verzie IP 44).

| Tlacidlo

7 645 07 (O Biela

7 646 07 Bézova

- Tlacidlo dvojité

764508 (O Biela

7 646 08 Bézova
Tlacidlo s orientaénym osvetlenim
Dodavané s LED signalkou 230 V

764522 O Biela

7 646 22 Bézova
Otocné stmievace 300 W - 2-vodice
Stmievanie:
- Ziarovky 5 - 300 W
- halogénové Ziarovky s feromagnetickym alebo

elektronickym transformatorom
né LED: 5— 75 W (max. 10 Ziaroviek)
764588 o2 (O Biela
764688 &} Bézova

Univerzalne stmievace 125W - 2 vodice

Stmievanie:
- stmievatelné LED: 3 - 125 VA ([max. 10 Ziaroviek)
- halogénové Ziarovky s feromagnetickym alebo
elektronickym transformatorom: 3 - 125 VA
Halogénové a klasické Ziarovky 230 VA: 3W - 125 W
(O Biela
Bézova

6651 14A
6652 14A

Objednavacie €isla Gervené: noveé vyrobky
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automatické spinace

Niloe™

' ovladade Zaluzii, kartové spinace a termostaty

O legrand’

Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.
Skrutkové svorky.

Bal. obi.& | Automatické spinace

IR detekcia

Uhol detekcie: 170° |

Dosah detekcie: 8 m. Cas vypnutia: 5 s — 30 min.
Intenzita osvetlenia: 5 luxov — 1 275 luxov

2 vodice, bez nulového vodica

Umoziuje spinat nasledujuce svetelné zdroje:

- LED: 2W - 100 W

- CFL, halogénky, Ziarivkové trubice

s feromagnetickym alebo elektronickym
transformatorom: 2 — 150 VA

- halogénové a klasické Ziarovky 2 — 150 W

Max. 3 aut. spinate mézu byt zapojené paralelne.
Ak je v jednom okruhu instalovanych viacero

automatickych spinacov, vy&ka min. zataze sa meni.

Info: pozri technicky list.
- Spotreba v stand-by reZzime: 0,005 W
Instala¢na hibka 25mm.

3 vodice, s nulovym vodicom
Umoziuje spinat nasledujuce svetelné zdroje:
- LED a kompaktné Ziarivky 0 — 500 W
- LED, CFL, halogénky s feromagnetickym alebo
elektronickym transformatorom 0 — 1000 VA
- Ziarovky a halogénky 0 — 2000 W
Max. 3 aut. spinate mézu byt zapojené paralelne.
Spotreba v stand-by rezime: 0,005 W.
ﬁ Instalaéna hibka 25mm.
91 (O Biela

Bézova

Pristroj dodavany s krytkou a montaZznou doskou.
Skrutkove svorky.

Bal.

Obj. &

764511
7646 11

764512
7646 12

6647 93
664893

7645 87
7 646 87

RGTTINBI
RGTTINBE

Ovladace zalazii
Spinac ovladania
Na priame ovladanie motora
A (O Biela
Bézova

Tlacidlo ovladania
Biela

Bézova

Kartovy spinac

Spina obvod viozenim karty.
Casové oneskorenie 30 s.
Sirka karty max. 54 mm

Biela
Bézova

Termostat 230 V

Pre priame vykurovacie stropné panely
a podlahové kurenie.
Regulacia: od 7 do 30 °C

Tyzdenné programovanie — regulacia 0 °C az 40 °C.
Citlivost regulacie + 0,5 °C.

Spinana zataZz pri 230 VA: — 6A odporova zataz
Podlahovy senzor potrebné objednat zviast.

Hibka instalacnej krabice min. 50 mm

(O Biela

BéZova

Podlahové senzory

RGSKBIOOK2PS-4 Senzor 4 m
RGSK8100K-2PS-5 Senzor 5 m



Niloe™

-« USB nabijatky

764543

Pristroj dodavany s krytkou a montaZnou doskou.

Bal.

20
20

20
20

10

10
10

obj. &

764527
764627

764540
7646 40

764543
764643

764533
7646 33

564527
5646 27

S64540
S 646 40

Zasuvky 16 A-250 V

2P + L — detska ochrana
Skrutkové svorky.

@ O Biela

BéZzova
2P + L — bez detskej ochrany
Skrutkové svorky.
(O Biela
BéZova

2 x 2P + L — detska ochrana
Kompletny produkt s krytkou a ramikom.
Skrutkové svorky.
(O Biela
BéZova

2 x 2P + L — bez detskej ochrany
Kompletny produkt s krytkou a ramikom.
Skrutkové svorky.
() Biela
BéZzova

Zasuvky 2P + + s prepatovou ochranou

lll. stupna

V pripade nefunk&nosti prepatovej ochrany signalizacia
Cervenou signalkou.

2P + L — detska ochrana

Skrutkové svorky.

@ O Biela

BéZzova
2P + L — bez detskej ochrany

Skrutkové svorky.
(O Biela
BéZova

2 x 2P + L+ — detska ochrana
Kompletny produkt s krytkou a ramikom.
Skrutkové svorky.

~=1| O Biela
) BéZova

Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.

220 - 240 V~ 50-60 Hz, 5V - 2 400 mA

Na in&talaciu pod omietku treba pouzit inStalacnu krabicu
s min. hlbkou 40 mm.

Dodavané bez kabla.

Bal.

Ob). &.

764536
7 646 36

764594

764694

764596
764696

764528
764628

USB nabijacky

Zarovnana zasuvka 2P + L+ s USB-C nabijackou
Zmiesana zasuvka zlozena z:

—zasuvka 2P+T — 16 A - 250 VA

— jednoducha zasuvka USB s konektorom typu
C-5V-15A-75W

Dodavané s krytkou, bez kablu

USB nabijacka dvojita
2xUSB,3A(15W)
Na nabijanie MP3 a MP4 prehravacov, tabletov,

Mikro USB nabijaci stojan + USB nabijacka
2 400 mA
Mikro USB nabijaci stojan na nabijanie smartfonov
alebo tabletov.
USB nabijacka na nabijanie smartfonov, tabletov, MP3
alebo MP4 prehravacov.
q (O Biela
Bézova

Zasuvka 2P + + s USB nabijackou
Instalacia do klasickej krabice s hibkou min. 40 mm
2P+ L 16 A+ USB 1000 mA

Kompletny produkt s krytkou a ramikom.

~~ (O Biela

Bézova
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televizne, telefonne a reproduktorové zasuvky

O legrand’

Niloe™

datové zasuvky

Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.
TV: zasuvka (@ 9,5 mm)

R: zasuvka (@ 9,5 mm)

SAT: typ F — konektor

TV: 5-68/120 — 862 MHz

R: 87,5 — 108 MHz

SAT: 950 - 2 400 MHz

MoZnost vizualnej kontroly pripojenia.

Bal. obi.6. | TV zasuvky - hviezdicovy rozvod
TV-R-SAT
Utlm: 1,5 dB
10 7 645 63 O Biela
10 7 646 63 Bézova
i
Nizky Gtlm: 1 dB
Zasuvka TV (samec)
10 7645 51 (O Biela
10 7 646 51 Bézova
([l
Zasuvka typ F — konektor
10 764550 O Biela
10 7 64650 Bézova
(="
TV zasuvky — priebezné
Priechodzi Gtim: 14 dB
TV (samec)
10 7 64552 O Biela
10 764652 Bézova
TV-R-SAT
10 7 64564 O Biela
10 7 646 64 Bézova
TV zasuvky — koncové
Utlm: 10 dB
TV (samec)
10 7 64555 O Biela
10 7 64655 Bézova
TV-R-SAT
10 7 645 65 O Biela
10 7 646 65 Bézova
Reproduktorova zasuvka
1 7 645 81 O Biela
Telefénne zasuvky
RJ 11
10 7645 O Biela
10 764669 § Bézova

Pristroj dodavany s krytkou a montaZznou doskou.

Bal.

10

10

10

10

5001
3051
500t
305!

30611
30511

1: v metroch

obi.& | Zasuvky RJ 45, kat. 6

Zasuvky RJ 45 vybavené beznastrojovym
modulom LCS2. MoZno pouZit kable s pevnym
vodicom AWG 22 a7 25 a s pletenym vodiGom
AWG 26. MoZnost znovuzapojenia vodicov: 5x.
Kontakty modulov s dvojitym farebnym kodom
TE68A/B. Podpora vietkych prenosovych
protokolov az po 1GBase-T (Gigabit Ethernet).
Oblé PIN-y pre bezpetné napajanie aktivrych
zariadeni do 25,5 W v zmysle Standardu PoE+
|IEEE 802.3at 2009. Testované nad ramec

IEC 60512-99-001: 2 500 zapojeni/odpojeni
patch kabla pri 50 W. Asymetrické PIN-y pre
minimalizaciu NEXT. IDC nasunuté do dosky

plosnych spojov.
STP
Zasuvka RJ 45, STP
764575 (O Biela
i Zasuvka 2x RJ 45, STP
764576 B~ (OBiela

Zasuvka RJ 45, FTP

764577 (O Biela
i Zasuvka 2x RJ 45, FTP
764578 & (O Biela

Zasuvka RJ 45, UTP

764573 (O Biela
764673 Bézova
Zasuvka 2x RJ 45, UTP
764574 (O Biela
7 646 74 Bézova

Datové kable D¢5 s2 d2 a1

Intalacné kable vhodné na tahanie vo
zvazkoch a v budovach s vAESim pottom
0sdb. Odporucana miera poZiarngj
bezpetnosti (certifikacia v zmysle nariadenia
Eurdpskej unie CPR). Plast LSOH. Minimalna
jedovatost plynov, priemerna tvorba dymu.
Trieda reakcie na ohefi v zmysle CPR:

Dca—-s2,d2, al.
FUTP | UWUTP
0 327 56|0 328 61 Kabel Cat.6, 250 MHz, 500 m, bubon
0 328 56|0 327 54 Kabel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica
0 328 50|0 328 53 Kabel Cat.5e, 100 MHz, 500 m, bubon
0 327 52|0 327 50 Kabel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica

Datové kable Ecg

Indtalacné kable samostatne vedené (napr.
rodinné domy). Minimalne overovanie
poziarmo-bezpecnostnych parametrov
v Zmysle nariadenia Europskej unie CPR.
Plast PVC.
Trieda reakcie na ohefi v zmysle CPR: Eca.
FUTP | U/UTP
0 328 57|0 327 55 Kabel Cat.6, 250 MHz, 305 m, krabica
0 327 53|0 327 51 Kabel Cat.5e, 100 MHz, 305 m, krabica



Niloe™ Niloe™
IP 44 prislusenstvo
- [ ] 1
1 5,
| - - .\. ] -~
=T
6 650 00 6647 08 6 650 06
Pristroj dodavany s krytkou a montaznou doskou.
Bal. obi.e 1P 44 Bal. obi.&. | Krabice pre povrchovi montaz
Striedavy prepinac ¢. 6 IP 44 Vodorovna alebo zvisla montaz.
10 764514 1-pristroj .
10 764614 [ Rozmery: 88,5 x 88,5 mm — hibka 40 mm
10 6 647 98 C Biela
10 6648 98 Bézova
1 764515
1 7646 15
; je .
2P + L s klapkou — IP 44 59,56 x 88,5 mm — hibka 40 mm
5 6647 99 (O Biela
10 L 6648 99 Bézova
10
Kryt—IP 44 - IK 07 ;. . L
Kompatibilné takmer so véetkymi pristrojmi Niloé. Specialne ramiky
Vynimky pozri v technickom liste. Nemozno instalovat Ramik s driiakom &titkov
do krabic na povrchovu montaz. 10 ;
f 6 650 06 (O Biela
1 665000 O Biela 10 665016 | Bézova
Vyvod kablov
UmozZnuje viacnasobnu instalaciu.
1 7 645 46 (O Biela
1 7 646 46 Bézova
_ Zaslepka
1 7645 45 O Biela
1 7 646 45 Bézova
LED signalka biela
10 764521 230V
10 764523 12724 v

10
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Niloe™

ramiky

666001 6680 11 6 650 21 6650 31
f
) g
Zvisla aj vodorovna Q g
montaz Q Q
Jednoduchy Dvojnésobny ' Trojnasobny ~ Stvornasobny Patnasobny

BALENIE 20" 10 5 1 1
FARBY
Biela O 6 650 01 6 650 02 6 650 03 6 650 04 6 650 05
Bézova 6 650 11 665012 665013 6650 14 665015
Cervena . 6650 21* 6 650 22 6 650 23 6650 24 6 650 25
Siva . 6650 31* 6 650 32 6 650 33 6650 34 6 650 35
* Balné mnoZstvo 10 ke pre obl. & 6 650 21 a6 650 31

Rovnaké objednavacie
¢&islo na vodorovnu aj
zvisld montaz.

NN L

"



NAVSTIVTE
NASE STRANKY

www.legrand.sk

www.youtube.com/legrand
f www.facebook.com/legrand.sk
www.linkedin.com/company/legrand-slovensko

www.legrandforum.sk

Qlegrand’

Legrand Slovensko, s. r. o.

Nivy Tower

Mlynské nivy 5, 821 09 Bratislava

tel.: +421232 1536 01

e-mail: kontakt.bratislavaldlegrand.sk

NIL2024

pobocka KoSice

B usiness Center Moldavska a.s.
Moldavska cesta 10/B

04001 Kosice

e-mail: kontakt.kosiceldlegrand.sk

www.legrand.sk



