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Mnohostranné vyuzitie, vela vyhod.
Bez ohladu na to, ¢o robite a kolko
mate miesta, vam produkty Legrand
sviacnasobnymi zasuvkami prinasaju
pohodu a zefektiviuju vas zivot.
Praktické, démyselné a atraktivne:

s tymto rieSenim mate vzdy vietko
pod palcorr.
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DVOJITY A TROJITY
CELNY ADAPTER

Vdaka dvojitym a trojitym
adaptérom mate vzdy volnu
zasuvku, do ktorej mozete
zapojit svoje zariadenia.

(P Orientacia zasuvky

L = P 3 ’ e
ulahcuje zapojerie vasich
zariaden.

VLASTNOSTI

)l

QO  Bielafsvetlosiva
@  Ciema/tmavosiva

TROJITY BOCNY
ADAPTER

OTQCNY TROJITY
BOCNY ADAPTER

Trojity adaptér s pristupom
zboku je idealnym riesenim

na zapajanie zariadeni

v stiesnenych priestoroch.

VLASTNOSTI

3 zasuvky
2P+T
O Biela/tmavosiva
(@  Hlink/tmavosiva

= ﬂ > Prejst na tabulku s wherom na s. 24

Kedykolvek mate pristup k dvorn
zasuvkarn a maézete si nabijat aj
zariadenia pornocou Standardu
USBtyp A atyp C, ako napriklad
smartfony alebo tablety.

(p) Vdakasvojej otocnej
T konstrukcii sa otoény
trojity adaptér kazdy der
lahko pouziva.

L legrand’

DVOJITY PLOCHY
ADAPTER S USB
NABIJACKOU

AN
4

.

Zospodu mate dve zasuvky 2P
azasuvky USBtypAatypC
na nabijanie svojich zariadeni.

Zaroven ma stojan

. s b

@ pregrndrﬁorlaLdoznyl
systérn na koricovku kabla.

VLASTNOSTI

0 Z4sIvky
IP+T
G USBtypA
=  USBtypC

o (tocna
(]§9) konstrukcia

O Biela/tmavosiva
@

Hlinik/tmavosiva

SO WWW.LEGRAND.SK

VLASTNOSTI

GO Duswigr

aad  USBtypA
@ USBiypC

(@  Biela/tmavosivi
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Vyuzite .
viacnasobné zasuvky

Efektivne kazdodenné riesenia
pre véetky pripojeniav interiéri.

VLASTNOSTI

30
zasuviek 2P+T

Bez kabla
@ 1.5 m kabel
3 m kabel
@
®

Biela/svetlosiva
Cierna/tmavosiva
:\
\
k.
Vysokokvalitny minimalisticky dizajn. Viacnasobné Viacnasobna prediZovacka je dostupna v dvoch vyhotoveniach, takie (ahko zapadne do vaej
predlZovacky Legrand majil atraktivny obly tvar. domacnosti alebo na pracovisku.

an Optimalizujte svoje pripojenia
L/ vdaka orientovanym zasuvkam.

=
——

il > Prejst na tabulku svyberom na s. 24
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NABIJANIE,
OCHRANA,
VARIABILITA
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Viacnasobna predlzovacka,
ktora ponuka ovela viac...

Dizajn znacky Legrand, s ktorym je
akékolvek pouzitie este jednoduchsie!

Unikdtny domyselny dizajn ma viacero whod. Vdaka otoénému bloku so zasuvkami mdZete zasuvky orientovaf ~ Viacnasobni pred(Zovatku mézZete upevnit vodorovne alebo zvisle pomocou
tak, ako vam to vyhovuje. skrutiek alebo stahovacich pasok pod(a vasej potreby.

{/ [ R ) N
[[LEGRAND |

| _PATENT )

/]
L ume . ,,"’

Otoéné viacnasobné predLovatky si vybavené orientovanymi Vdaka zarovranej zasuvke Legrand mate bezpeénd, atraktivriu zasuvku,
zasuvkami na optimalizaciu zapojenia a maj dostatok miesta ktora zabrariuje usadzovaniu prachu. Dno zasuvky sa po zapojeni zastrcky
na zapojenie objemnejSieho transformatora. zasunie dozadu.

[h || s

‘-:.‘/yl I
o] [=1 =

ﬂ > Prejst na tabultku s vyberom na s. 23
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... S funkciami,
ktore splnia

Okrem ichvalcovitého dizajnu
azarovnanym zasuvkam mozete

zapojit aj svoje mobilné zariadenia

USB typu A alebo typu C.
Funkcie ako prepatova ochrana,
indikator zataze a ochrana proti
pretazeniu vam zabezpecia pocit
pohody, nech uz ich vyuzivate
akokolvek.

pred|zovacka je dostupna aj
vo verzii vybavenej prepatovou
ochrarnou s indikatorom na

prepatiu.

vsetky vase potreby

L4

Otoénil viacnasobni predlZovatku moZno poudit na zapojenie vSetkych vasich zariadeni. Nabijacky USB typu A a typu C si
zabudované vpredu, vdaka tomu moZno siéasne vyuZivat vietky zasuvky bez obmedzenia.

VLASTNOSTI

3 al 6zarwnanj{rch
zésuviek 2P+T

Podsvieteny symbol
IAPNYP

\
) i
G|®

Ototnd
konstrukcia

-
2]
o

[+]

Bez kabla
1,5 m kébel
3 m kabel

Biela/tmavosiva
Cierna/tmavosiva

‘H
\
00 | )| £

Isti€ proti prefaZeniu na ochranu pred nebezpecenstvom prehriatia. Indikdtor zataze zvySuje

bezpeénost zobrazovanim spotreby energie.
Pri prekroteni maximalneho wkonu sa jednotka odpoji. Po odpojeni jedného alebo viacerych VOLITELN E
zariadeni ho moZno resetovat.

ochranuvasich zariadeni proti é Prepatova ochrana
% s indikatorom
s USBiypA
&=  USBtypC
CON Indikdtor zatate
== : Integrovany istic
“*ﬂ > Prejst na tabulku svyberom na s. 23 %D sménﬁst'ﬁ):; resetovania
RIESENIA S VIACNASOBNYMI ZASUVKAMI  ——— 11
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SPALNA OBYVACKA KANCELARIA KUCHYNA

= | &
2R | = | B | EER

Viacnasobna predlzovacka

V rO h U Instalujte ju na lubovolné miesto a teste sa z dokonale
usporiadanej pracovnej plochy.

O O Rohova viacnasobna predZovatka je dostupnd Rohova viacnasobna predlZovatka s pootoEenymi zasuvkami je navrhnuta tak, aby bezchybne zapadla do vasho

v dvoch vyhotoveniach: biela/hlinik a biela. kuchynského priestoru alebo kancelarie. Va3 pracovny priestor je optimalizovany a vidy plne funkgny.

VLASTNOSTI )
VERZIA BIELA/HLINIK

3 zarovnané zasuvky
2P+T

= USBYpA
& USBtpC

Bez kébla
1m kébel

BIELAVERZIA

Moznost vodorovného alebo zvislého Rohovii viacnasobni predtovatku maZno upevnit skrutkami 4 zarovnané zsuvky
‘ upevnenia, aby kolvas pracovny priestor alebo pomocou obojstranne] pasky. Priechodka kabla je 2P+T

vzdy upratany. umiestnena na boku, vdaka comu méZete viest kabel doprava

alebo dolava podla toho, ako vam to vyhovuje. Bez kabla
1'm kabel

SO WWW.LEGRAND.SK RIESENIA S VIACNASOBNYMI ZASUVKAMI  ———— 13



" DOMYSELNY DIZAJN,
9 IDEALNY PRE VASU KUCHYNU
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192 mm L 109mm
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SPALNA OBYVACKA KANCELARIA KUCHYHA

Viacucelova
predlzovacka
pre vasu kuchynu

VLASTNOSTI Radi varite a pouzivate
] svoj tablet, aby ste
3;‘;}&?“3’ sledovali recept,

’ pocuvali hudbu
USBtypA a podobne?

rychlonabijanie  \/j5cnasobnd

(6 predlzovacka s drziakom
@ Podsvieteny vam umozni zapojit

ML atky svoje elektrické
?3 Integrovany istié @ mobilné zariadenia

S maznostou a zaroven posluzi ako
resetovania

ergonomicky stojan pre

Biela/svetlosvd 43S tablet ¢i smartfon.
Cierna

@

&
1,5 m opleteny
kébel

Viacnasobna pred(Zovatka s integrovanym stojanom na tablet je idealnym spolognikom na zapojenie aZ do
3 zasuviek 2P+T a 2 zaswviek USB typu A, kym pripravujete chutné jedla s pomocou svojho tabletu alebo
smartfonu.

na mieste.

Viacnasobna predlzovacka ma hlavny vypinac ZAP/VYP
516 Aistitom na ochranu vasich zariadeni pri prekrogeni
maximalneho vykonu.

SO WWW.LEGRAND.SK RIESENIA S VIACNASOBNYMI ZASUVKAMI  ———— 15



NAPAJANIE,
ORGANIZACIA,
OCHRANA

@

EXKLUZIVNY DIZAJN PRE BEZCHYBNU
INTEGRACIU DO VASHO TV PRIESTORU
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SPALNA OBYVACKA KANCELARIA KUCHYNA

o ] [ i~
Y | emm | B | EEE

Viacnasobna predlzovacka

pre multimedialny priestor,
ktora diskretne zapadne

Viacnasobna VLASTNOSTI

predlzovacka pre TV

vam umozni zapojit 41;5!1;‘()'

anapajat az 8 zariadeni

azorganizovat vase Zasuvky 2P
kable. Vas multimedialny s 4

priestor nebol nikdy tak —
dobre zorganizovany! @ Podsvieteny

Viacnasobna il

predlzovacka takisto 4 Prepdfova

dokaze chranit vietky D ochranaslEy
v : ) ¥ indikétorom

vase multimedialne

zariadenia pred @ 9 m kabel

prepatimyv sieti.

Vidaka svojej vysokokvalitnej iprave a hlinikovému krytu viacnasobna pred(Zovatka bezchybne zapadne medzi
nabytok a multimedialne zariadenie (TV, reproduktory, hemé konzola, smerovat, DVD/Blu-ray prehravat atd.).

Viacnasobna prediZovatka ma podsvieteny hlavny vypinat Legrand vlastni exkluzivny patent na zarovnani zasuvku: dno “~" Viacnasobna predlzovacka

a prepatovid ochranu. zasuvky sa po zapojeni zastriky zasunie dozadu. Vdaka tomu pre TV priestor vam umozriuje
mate bezpe€ni a atraktivnu zdswku, ktora brani usadzovaniu diskrétne zorganizovat kakle
prachu. pod hlinikovy kryt.
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NAPAJAJTE,
NABLAJTE

N\ (] 0 ELEGANTNY DIZAJN
S MAXIMALNOU DISKRETNOSTOU
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SPALNA OBYVACKA KANCELARIA KUCHYNA

- ] ] -
e | e | BY] | EEE

Napajajte svoje zariadenia
a uvolnite svoj pracovny priestor

Stolova predlzovacka

s klipom vam umoznuje
napajat zariadenia,
ktore su trvalo zapojene,
a nabijat mobilné
produkty bez toho, aby
zaberali vas priestor.

VLASTNOSTI
J ke

== 7 usBipa

U<\ Podsvieteny
symbol ZAPA'YP

@ 1.5 mkdbel Vdaka svojej diskrétnosti a atraktivnosti vam umozni zapojit aZ 4 zariadenia 2P+T a 2 mobilné zariadenia USB typu A.

@ S cielom prispdsobit sa
akejkolvek konfiguracii
ma klipova viacnasobna
‘ predlzovacka kabel, ktory
sa da otocit 0 90°.

Vdaka klipovemu systému je viacnasobna predZovatka
vhodna pre pracovné dosky s hrabkou aZ 63 mm.

SO WWW.LEGRAND.SK RIESENIA S VIACNASOBNYMI ZASUVKAMI  ———— 19




KOMPAKTNA,

PRAKTICKA,—
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TECHNOLOGI|



SPALNA OBYVACKA

KANCELARIA

=2y

KUCHYNA

i

=

L legrand’

Nabijajte svoj smartfon efektivne Ko m pa kt né a po h Od l- n é

bez pripajania kabla vdaka

bezdrotovej nabijacej stanici VIaC né 56 b N é p red I.Eova éka

alebo pomocou zasuviek

ieypunanpec. S bezdrotovou nabijackou

Idedlne riesenie pre domacnost & kanceldriu.

Umiestnite svoj smartfon na proti$mykovy nahnuty povrch, sledujte si spravy, kym sa vas

smartfon bezdrétovo a celkom bezpeéne nabija.

BIELA/TMAVOSIVA

- HNEDA/TMAVOSIVA

Nabijacia stanica je dostupna v dvoch whotoveniach,
ktoré bez problémov zapadni do vasho domova alebo
na pracovisko.

SO WWW.LEGRAND.SK

VLASTNOSTI

e 2 zarvnana zasuvka
P+T
[—

USB typA
& USBtypC

== 10,0Windukiné
@@ nabijanie

M2 Indikétor bezdritového
nabijania

2m kébel

7’, o~
0\ Podsvietenj
symbol ZAP/VYP

S5

Tvar a material
protisrmykovej

oblasti zabezpeci
pevné drzanie vasho
smartfonu na nabijacej
stanici, dokonca aj ked'
ho pouzivate.

RIESENIA S VIACNASOBNYMI ZASUVKAMI  ———— 21
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Multifunkcne viacnasobneé predlzovacky

PREDLZOVACKY PRE $PECIALNE PRIESTORY
Pocet zasuviek Preﬁafw? | [
ochrana = =
Produkt Kabel | USB | miniaturny Be2drotova ] o N
2P 2P+T istié nabljacka | ) gjela |@ Ciernal Hneda/ Biela/ it
a indikator tmavosiva |tmavosiva
typ A .
- 2 fé“,,?,f + 2 Ano £ : 049402 | 049412 2
) typ C
typ A
s + S = 2 : S - 049409
C
) 3 ZSA
Il 1 '“"13&1-5 + . - = - = . 0494 06
o wll Hes
b z 2 : . 049408 - . . =
- 4
1m3G15
Sk . - . 049404 - - 3 .
(Y 1smac | YRA |
‘3» . 3 Comm | Gk, | MRy - |o50410|0504 11 - . -

’ L _ opleteny | © istic
] b rychlo-
_gﬁa_,/l kabel nabijanie

2m3G 15 _ prepatova R R B B B
4 A mm?® ochrana 049430
1.6m 3G
- 4 1.6mm? | 2typy A - - - 050412 - - =
(otoény)
Cervené objednavacie &isla: nové virobky

22



Multifunkcne viacnasobné predlzovacky (pokracovanie)

L1legrand

Prepéi_t'ové

s : ochrana |Ochrana proti Faha
Za;P“:_'re" Kabel USB | ;indikator ?’:Fa?e"'“ O Bielay | ® Giernal
LED  sindikatorom . ovosiva | tmavosiva
Bez kabla - - = 049464 o
= - Z 0494 43 0494 45
3 15m3G156mm* | typA )
4 + Ano x 0494 16 0494 24
- typ C
3m 3G 1.5 mm? - ez - 0494 58 -
Bez kabla - = - 0494 65 0494 66
- - - 0 494 47 0494 49
4 1.5m 3G 1.6 mm? = Ano - 0494 14 0494 22
= - Ano 0494 40 =
3m 3G 1.5 mm? = - : 0494 59 0494 60
— Bez kabla - = 2 0494 67 =
' = - 2 0494 51 0494 53
5 15m3G156mm* | typA )
+ Ano . 0494 20 0494 28
typ C
3m3G 1.5 mm? - 2 - 0494 61 -
Bez kabla = - = 0494 68 0494 69
S - . 0494 55 0494 57
6 1.5m 3G 1.6 mm? = Ano - 049418 0494 26
= - Ano 0494 41 e
3m 3G 1.5 mm? = - 2 0494 62 0494 63
4 2m 3G 1.5 mm? 2 Ano = 0494 10 2

Cervené objednavacie &isla: nové virobky
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Rozbocovace a predlzovacky

Orientacia S =
Eraia o | gy | zemuvky | Of°TRe| USB O Biela/ O Biela/ @ Cierna/ @ Hiinik/
svetlosiva tmavosiva tmavosiva tmavosiva
typ A
= 2 - + 0494 01 = -
- Zboku L
a - = 049400 = s =
2 - - 0494 31 - 0494 32 -
- " Spredu
3 . - 0494 33 . 0494 34 .
typ A
2 Ano + - 0494 37 - 0494 39
typ C
= Zboku - - - 0494 35 - 0494 38
3
Ano - - 0494 36 . -

2 i Farba
Produkt EOEFtoNIck Kabel -
(D Bielal svetlosiva ® Ciernal tmavosiva
Bez kabla 0494 96 =
3 1.56m 3G 1.6 mm* 049471 049473
3m3G1.6mm? 0494 88 0494 89
Bez kabla 0494 97 -
4 1.5m 3G 1.6 mm? 049476 049478
3m3G1.6mm? 0494 90 0494 91
Bez kabla 0494 98 -
6 1.6 m 3G 1.5 mm* 0494 81 0494 83
3m3G1.6mm? 0494 92 0494 93
Bez kabla 0494 99 -
. - 6 1.56m 3G 1.6 mm? 0494 85 0494 87
¥ (% it
@999
o 3m3G1.6mm? 0494 94 0494 95

24
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Multifunkcne viacnasobne predlzovacky

Q—\ Qqq

04g4 85 0484 43

0494 53

Len na pouzitie v interiéri

16 A-230V-3680 W MAX
Bal. Obj.é. | Viacnasobné predlzovacky

bez kabla - s vypinacom

Vybavené:

- Zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45° (okrem

jedne] zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie

rozmerného transformatora bez zablokovania dalgej

zasuvky)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

- otoénou konétrukciou

VyZaduje kabel 3G 1,5 mm?

Moznost upevnenia skrutkami (nie st suc¢astou

balenia) alebo stahovacimi paskami (nie su

su¢asfou balenia)

: 3 x2P+T

1 049464 (b Biela/tmavosiva

4 x 2P+T
1 049465 (b Biela/tmavosiva

1 049466 @ Cierna/tmavosiva
5 x 2P+T
1 0494 67 O Biela/tmavosiva

. 6 x2P+T
1 049468 O Biela/tmavosiva
1 049469 @ Cierna/tmavosiva

Viacnasobné prediZzovacky s kablom
a vypinacom
Vybavené:
- zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45° (okrem
jedne] zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie
rozmerného transformatora bez zablokovania dalgej
zasuvky)
- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP
- otoénou konétrukciou
Moznost upevnenia skrutkami (nie st suc¢astou
balenia) alebo stahovacimi paskami (nie su
su¢asfou balenia)
3 x 2P+T - 1.5 m kabel

1 0494 43 (B Biela/tmavosiva- 3G 1.5 mm?

1 0494 45 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

- 3 x 2P+T - 3 m kabel
1 0494 58 (@ Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

4 x 2P+T - 1.5 m kabel

1 049447 ( Biela/tmavosiva - 3G 1.6 mm?

1 0494 49 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
4 x 2P+T - 3 m kabel

1 0494 59 O Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

1 049460 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

- 5 x 2P+T - 1.5 m kabel
1 049451 (D Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
1 0494 53 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

: 5 x 2P+T - 3 m kabel
1 049461 @ Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

Cervené objednavacie &isla: nové wjrobky

Lllegrand

ZAPOJTE SA,

AKOKOLVEK,
KDEKOLVEK!

Ci uz chcete nabijat zariadenia,
alebo zapojit lubovolny spotrebic,
nase inovativne a domyselné
viacnasobné riesenia efektivne
splnia vase potreby kdekolvek

vo vasej domacnosti alebo v praci!

TV viacnasobna
predlZovacka
Obj.¢. 049430

Rohova viacnasobna
predlZovacka

s USB portmi

Obj.¢. 049406

Nabijacia stanica

s bezdrétovou nabijackou
a USB portmi

Obj. ¢. 049402

Viacnasobna
predlZovacka
s klipom

Obj. €. 0504 12

25
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Multifunkcneé viacnasobné predlzovacky (pokracovanie)

049440

0494 16

Len na pouzitie v interiéri
16 A-230V-3680 W MAX

26

Bal.

1

1

Obj. &.

0494 55

0494 57

0494 62
0494 63

0494 14
0494 22

0494 18
0494 26

0494 40

0494 41

Viacnasobné prediZzovacky s kablom
a vypinacom (pokracovanie)

6 x 2P+T - 1.5 m kabel
¢ Biela/tmavosiva - 3G 1.6 mm?
@ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

6 x 2P+T - 3 m kabel
(D Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
® Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

Viacnasobné predizovacky s kablom
a prepatovou ochranou

Vybavené:

- zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45° (okrem
jednej zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie
rozmerneho transformatora bez zablokovania dalsej
zasuvky)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

- oto€nou konstrukciou

Moznost upevnenia skrutkami (nie su stéasfou
balenia) alebo sfahovacimi paskami (nie sa st¢asfou
balenia)

Integrovana prepafova ochrana: chrani elektronické
zariadenie pred prepatim v sieti

Indikator signalizujuci stav prepafovej ochrany:

- zelena LED: viacnasobna predlZzovacka je chranena
- vypnuta LED: viacnasobna predlzovacka nie je
chranena, ale funguje

4 x 2P+T - 1.5 m kabel
@ Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
@ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

6 x 2P+T - 1.5 m kabel
@ Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
@ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

Viacnasobné prediZzovacky s kablom,
miniatirnym istiCom a indikatorom pretazenia
Vybavene:

- zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45° (okrem jednej
zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie rozmerného
transformatora bez zablokovania dalej zasuvky)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

- oto€nou konstrukciou

Moznosf upevnenia skrutkami (nie su sucasfou
balenia) alebo sfahovacimi paskami (nie sa suéasfou
balenia)

Resetovatelna ochrana pred prefazenim (MCB)

s indikatorom LED:

- zelena LED: normalna spotreba

- vypnuta LED: napajanie vypnuté kvéli pretazeniu. Na
resetovanie odpojte zariadenie a stlacte resetovacie
tlacidlo na boénej strane viacnasobnej predizovacky

4 x 2P+T - 1.5 m kabel
O Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

6 x 2P+T - 1.5 m kabel
(@ Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

0494 26

049428

Bal. obi & | Viacnasobné predliZzovacky s kablom,
prepédtovou ochranou a USB portmi

Vybavené:

- zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45° (okrem
jedne| zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie
rozmerného transformatora bez zablokovania dalej
zasuvky)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

-2xportmi USBtyp AaUSBtyp C, 3.0A-50V -
156 W max.

Pouziva sa na nabijanie smartfonov, tabletov a inych
elektronickych zariadeni

- oto€nou konétrukciou

MoZnosf upevnenia skrutkami (nie s suéasfou
balenia) alebo sfahovacimi paskami (nie su su¢asfou
balenia)

Integrovana prepafova ochrana: chrani elektronické
zariadenie pred prepatim v sieti

Indikator signalizujici stav prepatovej ochrany:

- zelena LED: viacnasobna predlzovacka je chranena
- vypnuta LED: viacnasobna predlzovacka nie je
chranena, ale funguje

3 x 2P+T - 1.5 m kabel
1 0494 16 O Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
1 049424 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

5 x 2P+T - 1.5 m kabel
1 049420 O Biela/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
1 0494 28 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?

[ Standardizacia USB typu C

USB typu C: nova zmensena obojstranna verzia bezného konektora
USB (typ A)

i i/

Typ A TypC

Eurépska komisia a velki vyrobcovia smartfénov podpisali M.o.U.
(Memorandum of Understanding — memorandum o porozumeni)
zamerangé na Standardizovanie zariadeni a pouzivanie konektorov
typu C.

T hlavnych vyrobcov su signatarmi dohody zabezpecujluce]
kompatibilitu ich smartfénov s nabijackami USB typu C: Apple,
Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

Standardizacia:

- Zlednodusuje pouzivatelom pripojenie

- optimalizuje nabijaci vykon a zabezpecuje kompatibilitu

Nové viacnasobné predlzovacky Legrand maju USB typu A

a USB typu C s ciefomn zastreit akékolvek situacie v zavislosti od
zariadenia, ktoré sa pripaja.

Cervené objednavacie &isla: nové virobky



Multifunkcné viacnasobne predlzovacky
(pokracovanie)

049410

Len na pouzitie v interiéri

16 A-230V-3680 W MAX
Bal. obj.é. | Zvisla viacnasobna predlzovacka s kablom,

vypinaéom a prepatiovou ochranou

Moznost poloZzenia na podlahu pre napajanie
a ochranu vietkych zariadeni
Vybavené:
- 4 X zarovnanou zasuvkou 2P+T pod uhlom 45°
(okrem jedne] zasuvky pod uhlom 90° na zapojenie
rozmerného transformatora bez zablokovania dal3ej
zasuvky)
- 1 podsvietenym vypinatom ZAP/VYP navrchu
viacnasobnej predlzovacky
- kablom 3G 1,5 mm? (dlzka: 2 m)
- oto€énou konstrukciou
- sponou na usporiadanie kablov navrchu
viacnasobnej predizovacky
Integrovana prepatova ochrana: chrani elekironické
zariadenie pred prepatim v sieti
Indikator signalizujici stav prepatovej ochrany:
- zelena LED: viacnasobna predlzovacka je
chranena
- vypnuta LED: viacnasobna prediZzovacka nie je
chranena, ale funguje
Moznost upevnenia skrutkami (nie st suc¢astou
balenia) alebo stahovacimi paskami (nie su suéasfou
balenia)

1 049410 D Biela/tmavosiva

Cervené objednavacie &isla: nové virobky
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INOVACIA,

BEZPECNOST
A POHODLIE

- KEDYKOLVEK

NOVY DIZAJN
ZASUVIEK

Vdaka zarovnanym zasuvkam
Legrand mate bezpe&na

a atraktivnu zasuvku, ktora
zabranuje usadzovaniu
prachu. Dno zasuvky sa po
zapojeni zastréky zasunie
dozadu.

OCHRANA, NA KTORU SA
MOZETE SPOLAHNUT

Vdaka rieSeniam prepéatovej
ochrany alebo ochrany pred
pretazenim mozete kazdy
den bezpe€ne napajat svoje
zariadenia.

MNOZSTVO RIESENI
NABIJANIA

USB typu A, USB typu C alebo
bezdrbdtovo: vdaka rieSeniam
Legrand si méZete vybrat

z mnozstva spdsobov nabijania
pre maximalnu flexibilitu!
Vyhoda bezdrdtovej nabijacej
stanice: netreba nic pripajat.
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Multifunkcné viacnasobne predlzovacky
(pokracovanie)

Multifunkcne viacnasobne predlzovacky

049402

049430

Len na pouzitie v interiéri

Bal. obj.é. | Viacnasobné predlzovacky

pre Specialne priestory
Nabijacia stanica s bezdrotovou nabijackou
a portmi USB
10 A-230V -2 300 W max.
Kompaktné nabijacie stanice s 5 portmi vybavenymi:
- 2 x zarovnanymi zasuvkami 2P+T
- bezdrétovou nabijackou s vykonom 10 W pre
smartfony s podporou Qi (s protiSmykovym
povrchom a indikatorom nabijania). Priamy vyhlfad
na obrazovku zariadenia poc¢as nabijania
- portmi USB typu AaUSBtypu C: 3,0 A-50V -
15 W max. .
- Clernym kablom 3G 1,5 mm? (dizka: 2 m)

1 0494 02 @ Hneda/tmavosiva

1 0494 12 O Biela/tmavosiva

TV viacnasobna predlzovacka s kablom,

vypinacom a prepét'ovou ochranou

16 A—230V -3 680 W max.

Specialny dizajn pre dokonall integraciu

a manazment kablov v TV katiku

Vybavené:

-4 x zasuvkami 2P+T (16 A) a4 x 2P (6 A)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

- kablom 3G 1,5 mm? (dlzka: 2 m)

Integrovana prepatova ochrana: chrani elekironické

zariadenie pred prepatim v sieti

Indikator signalizujici stav prepatovej ochrany:

- zelena LED: viacnasobna predizovacka je

chranena

- vypnuta LED: viacnasobna prediZzovacka nie je

chranena, ale funguje

Hlinikovy (kovovy) kryt umozfuje intalaciu iného

zariadenia na vrchu viacnasobnej predizovacky
1 049430 @ Cierna

Rohova viacnasobna predlzovacka
16 A—230 V-3 680 W max.
Prispésobeny dizajn pre dokonall integraciu do
rohu kuchyne alebo na pracovisku
Vybavené:
- Zarovnanymi zasuvkami pod uhlom 45°
- manazmentom kablov v zadnej ¢asti
—kgglnimatei’nou casfou na zadnej Gasti na prechod
abla
RieZenia bez kabla: pre kabel 3G 1,5 mm?
1 049406 O 3 x 2P+T — biela/hlinikova uprava
S bielym kablom 1 m 3G 1,56 mm?
1 049409 O 3 x 2P+T — biela/hlinikova uprava
Bez kabla
Vybavené 2 portmi USB typu Aa USB typu C: 3,0 A
—5,0V-15W max.
1 049404 O 4 x 2P+T —biela
S bielym kablom 1 m 3G 1,5 mm?
1 049408 O 4 x 2P+T - biela
Bez kabla

Cervené objednavacie &isla: nové virobky
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[ Bezdrétové nabijanie

» Produkty certifikované QI-WPC*

Nizkoemisna technolégia kompatibilna so Specifikaciami ICNIRP
tykajucimi sa ochrany ¢loveka pred elektromagnetickymi polami
Tato bezdrétova technologia eliminuje nutnost pouzivania kablov
a konektorov
= Celosvetova norma ¢
Prijata automobilovym priemyslom a CHRs (kaviarne/hotely/
restauracie)
Integrovane do 100 % smartfénov s podporou Qi
Priemerny ¢as nabijania <2 h

q

Cely zoznam najdete na stranke www . wirelesspowerconsortium.com

Hlavné kompatibilné smartfony

Znacka Rada Modely smartfonov
Apple iPhone 131 2/%/8/8+
Samsung Galaxy 522/521/520/510/59/58/57/56 (Edge)
LG G V40/NV30/GB/GTIGBIGE/G4/G3
Sony Xperia ZAIZ3vXZINXZ2IDG 6703

[ Standardizacia USB typu C

USB typu C: nova zmensena obojstranna verzia bezného konektora
USB (typ A)

oe

Typ A TypC

Europska komisia a velki vyrobcovia smartfonov podpisali M.o.U.
(Memorandum of Understanding — memorandum o porozumeni)
zamerangé na Standardizovanie zariadeni a pouzivanie konektorov
typu C

7 hlavnych vyrobcov su signatarmi dohody zabezpecujuce]
kompatibilitu ich smartfénov s nabijackami USB typu C: Apple,
Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

Standardizacia:

- Zlednodusuje pouzivatelom pripojenie

- optimalizuje nabijaci vykon a zabezpecuje kompatibilitu

Nové viacnasobné predlzovacky Legrand maju USB typu A

a USB typu C s cielom zastredit akékofvek situacie v zavislosti

od zariadenia, ktoré sa pripaja.
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Multifunkcne viacnasobne Multifunkcne viacnasobne predlzovacky
predlzovacky (pokracovanie)

[ stolova predizovacka s klipom, obj. &. 0 504 12
Priklad pouzitia

050410 050412

Len na pouzitie v interiéri
16 A—230V -3 680 W max.

Bal. obj.é. | Viacnasobné prediZzovacky pre Specialne
priestory (pokracovanie)

Viacnasobné predlZzovacky so stojanom na tablet
Vybavené:

- 3 X zasuvkami 2P+T

- 2 x vstupmi USB typu A (celkovo 3,9 A vratane

1 portu na rychlonabijanie Qualcomm Quick Charge
2.4) na nabijanie mobilnych zariadeni

Rozmery (v mm)

- 1 vstavanym protidmykovym stojanom na tablet 77

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP ‘—'1 i 102

s resetovatelnym isticom (16 A) T

- opletenym kablom 3G 1,5 mm? (dizka: 1,5 m) "L < ~
1 050410 O Biela =
1 0504 11 @ Cierna o Eiab

o

Stolova predlzovacka s klipom -

Vybavené: = >

- 4 x zasuvkami 2P+T 5 145

- 2 x portmi USB typu A (celkovo 3.4 A)

- 1 podsvietenym vypinacom ZAP/VYP

- otoénym kablom 3G 1,5 mm? (dlzka: 1,5 m),
moznost otoGenia o 90°

Moznost pripnutia na stél alebo lavicu (maximalna B TV viachasobna prediZovacka s kablom, vypinacom

hrubka: 63 mm) . R a prepat'ovou ochranou, obj. €. 0 494 30
Umozriuje vam schovaf zasuvky pod stél, pricom
zachovava pristup k nabijacim portom USB Priklad pouzitia

1 0504 12 @ Cierna

Rozmery (v mm)

55,2 210

232

Systém otvarania

Cervené objednavacie &isla: nové wjrobky
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Viacnasobné adaptéry a predlzovacky na univerzalne pouzitie

- @ B oo

0484 31 049435 0494 33 049498

299992
048401 049485
Len na pouzitie v interiéri
Bal. obj. & | Plochy viacnasobny adaptér — 16 A Bal. o5 & | Viacnasobné predizovacky s kablom
16 A—230V—-3680W max. 16 A—230V -3 680 W max.
4 x 6 A boéné zasuvky 2P na zapojenie do zasuvky Vybavené zasuvkami pod uhlom 45° (okrem
: 2P+T namontovanej na stene Jednej pod uhlom 90° pre zapojenie rozmerného
10 049400 D Biela/svetlosiva transformatora bez zablokovania inej zasuvky)
L A N . Extra ploché: mézu byt ukryté za nabytkom
Plochy viacnasobny adaptér — 12 A 3 x 2P+T — 1.5 m kabel
— s nabijackami USB 1 049471 O Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
;2 %;\230,\1’ = 2,760;\’5'?3)(- N —— 1 049473 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
X o&né zasuvky 2P na zapojenie do zasuvky :
2P+T namontovanej na stene 3 x 2P+T — 3 m kabel
Porty USB typu A a typu C: 1 049488 O Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
30A-50V-15W max. ) 1 0494 89 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.6 mm?
Pouziva sa na nabijanie smartfonov, tabletov .
a inych elektronickych zariadeni 4 x 2P+T - 1.5 m kabel
~ \/ybavené stojanom na smartfon 1 049476 D Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
10 049401 O Biela/tmavosiva 1 049478 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
Viacnasobné adaptéry — 16 A 4 X 2P+T — 3 m kabel
I 1 049490 O Biela/svetlosiva - 3G 1.6 mm?
3 S ’ 1 049491 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
X predné zasuvky 2P+ 2
10 1049431 O Biela/svetlosiva bt = e ket
10 049432 @ Cierna/tmavosiva 1 0494 81 O Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
o 1 049483 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
- 3 x predné zasuvky 2P+T 3
10 0494 33 (O Biela/svetlosiva 5 X 2P+T — 3 m kabel
10 0494 34 @ Gierna/tmavosiva 1 049492 (O Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
e 1 043493 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
3 x bocné zasuvky 2P+T .
10 0494 35 O Biela/tmavosiva 6 x 2P+T — 1.5 m kabel
10 049438 O Hiinikova Gprava/tmavosiva 1 049485 O Biela/svetlosiva - 3G 1.5 mm?
1 = e 5
4 x biokné zasuvky 2841 = oloné 0494 87 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm
10 0494 36 (D Biela/tmavosiva 6 X 2P+T - 3 m kabel
1 ’ - e 2
2 X bo&né zasuvky 2P+T — oto&né — porty USB BN O Bicla/svetiosiva - 3G 1.5 mm
Porty USB typu A a USB typu C: 3,0 A—5,0V— 15 ! 049495 @ Cierna/tmavosiva - 3G 1.5 mm?
W max.

10 0494 87 (O Biela/tmavosiva
10 0494 39 (D Hilinikova Gprava/tmavosiva

Viacnasobné predizovacky bez kabla

16 A—230V -3 680 W max.
Vybavené zasuvkami pod uhlom 45° (okrem
jedne] pod uhlom 90° pre zapojenie rozmerného
transformatora bez zablokovania inej zasuvky)
Extra ploché: mézu sa skryf za nabytkom
pre kabel 3G 1,5 mm?
3 x2P+T

1 049496 (D Biela/svetlosiva

4 x 2P+T
1 049497 (O Biela/svetlosiva

5x 2P+T
1 049498 (D Biela/svetlosiva

. 6 X 2P+T
1 0494 89 (D Biela/svetlosiva

Cervené objednavacie &isla: nové virobky
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LEGRAND SMART HOME

Jednoducho v spojeni s vasou domacnostou

Objavte moznosti,
ktoré vam sprijemnia zivot

Nastavte si scenare a jednoducho
ich upravujte podla nalady

Cely dorm pod kontrolou v mobilnej
aplikaciiv slovencine azdarma

Ovladajte svoj domov
pormnocou hlasu

Maijte prehlad o spotrebe
elektrickej energie

Prispasobte vykurovanie svojmu
dennému rezimu

RO

Viac informacii najdete na www.legrand.sk
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SLEDUJTE
NAS AJ NA
STRANKACH

@ www.legrand.sk

www.yeltube.c

www.legrandforum.sk
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Legrand Slovensko, s. . 0.

Pandnska cesta 7

851 04 Bratislava 5

Tel.: +421 232 153 601

E-mail: kontakt.bratislava@legrand.sk

pobocka Kosice

Business Center Moldavska a.s.
Moldavska cesta 10/B, 040 11 Kosice
E-mail: kontakt.kosicefdlegrand.sk
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